
—
ABB France
Business Electrification
Produit et Systèmes Moyenne 
et Basse tension
206 Route de St Martin d’Ordon
89330 Piffonds

www.kaufel.fr

—
Contact center ABB France
Tél : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix d’un appel)
E-mail : contact.center@fr.abb.com

— 
fi ch e pro du it -  K Au feL® 

Primo3
Luminaire Source Centrale à LED

—
01 Primo3 48/60L

Caractéristiques clés
Gamme robuste
Simplification de montage
facilité de maintenance
Nf environnement
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Accessoires

Désignation Références

Kit d’encastrement
Kit d’encastrement 

mural /plafond
642 202K

Porte-étiquette
Porte-étiquette avec 4 

étiquettes
663 325K

Grille Grille IK10 642 015

Étiquettes
Étiquettes modulaires 

running man & flèche
663 330K

KAUFEL - 660010KAUFEL - 660010

Gamme

Désignation Références Technologie P/NP Flux assigné 
Température de 
fonctionnement

Consommation
Tension 

d’alimentation
Numéro 

d’homologationVcc (W) Vca (VA)

Évacuation

PRIMO3 ET 48/60L 442 405K P/NP 45 lm -30°C à +40°C 0,95 - 48 Vcc 14039

PRIMO3 ET 230/60L 442 605K P/NP 45 lm -30°C à +40°C - 1,2 230 Vca - 50Hz 14041

PRIMO3 ET 48/60L COM 447 405K P/NP 45 lm -30°C à +40°C 1 - 48 Vcc 15046

PRIMO3 ET 230/60L COM 447 605K P/NP 45 lm -30°C à +40°C - 1,2 230 Vca - 50Hz 15047

Ambiance

PRIMO3 ET 48/400L 442 225K P/NP 390 lm -30°C à +40°C 4,9 - 48 Vcc 14040

PRIMO3 ET 230/400L 442 425K P/NP 400 lm -30°C à +40°C - 7,9 230 Vca - 50Hz 14042

PRIMO3 ET 48/400L COM 447 225K P/NP 390 lm -30°C à +40°C 6 - 48 Vcc 15048

PRIMO3 ET 230/400L COM 447 425K P/NP 400 lm -30°C à +40°C - 7,9 230 Vca - 50Hz 15049

         = conventionnel              = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme évacuation vendue avec ses pictogrammes modulaires et orientables


