
• Système de sécurité sans fil  
pour habitations, certifié selon 
EN50131, classe 2

• Communication sûre, bidirectionnelle, 
cryptée, avec surveillance continue 
pour éviter toutes interférences

• Intégration aisée dans 
ABB-free@home® pour une expérience 
complète ABB Smarter Home

Plus de protection pour une maison sûre

— 
ABB-secure@home



— 
Une maison sûre, c’est plus qu’une 
simple protection de vos biens. Il 
s’agit de transmettre, à vous et à 
votre famille, une sensation de 
sérénité. Vous devez profiter de 
votre foyer et vous en réjouir 
lorsque vous n’êtes pas là.

ABB-secure@home est un système 
sans fil complet qui ne poursuit 
qu’un seul objectif : vous protéger, 
vous et votre famille. Il est facile à 
installer, flexible et s’intègre à la 
perfection au design de votre 
logement.



— 
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—
LI B ERTÉ G R ÂCE À L A S ÉCU R ITÉ

La protection de votre maison et de 
vos biens est associée à une grande 
responsabilité. Si vous confiez cette 
tâche à un tiers, vous devez être 
absolument sûr de pouvoir lui faire 
confiance. En tant que fournisseur 
de pointe en technique domotique 
et du bâtiment, ABB possède une 
vaste expérience et dispose de 
nombreux produits et innovations 
pour vous accompagner comme 
partenaire fiable.
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—
Une sensation de sécurité 
De l’installation jusqu’à la protection

Que vous soyez à la maison ou absent : vous pouvez pratiquer vos activités 
habituelles à toute heure du jour ou de la nuit sans avoir à vous faire de souci 
en pensant à des actes d’intrusion indésirables ou à des situations 
dangereuses.

Une simplicité discrète
L’installation et la mise en service  
d’ABB-secure@home ne sont pas compliquées. 
Grâce à des appareils sans fils professionnels, 
insensibles aux perturbations, tout dommage de 
la maçonnerie et du revêtement mural est 
empêché. L’architecture intuitive du système et 
l’unité centrale intelligente permettent une 
commande facile par télécommande ou à l’aide 
d’un smartphone ou d’une tablette. 

—
Avec ABB-secure@home,
une maison sûre se trouve à  
votre portée.

Liberté sur 360°
ABB-secure@home offre une large sécurité en 
protégeant votre maison jour et nuit, aussi bien  
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce système n’est  
pas qu’une simple protection contre des actes 
d’intrusion, il vous protège aussi contre des 
événements imprévisibles tels que des 
inondations ou des incendies. Ce système très 
pointu s’adapte entièrement à votre style de vie 
personnel.
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—
Le détecteur de mouvement infrarouge 
passif avec surveillance antimasque 
et adaptateur d’angle optionnel 
pour une fixation murale idéale.

—
Contact pour fenêtre pour la 
détection de baies, de fenêtres, 
de portes coulissantes, de portes 
battantes et de volets roulants.

—
Le détecteur de rideau convient 
parfaitement à la protection 
de portes et de fenêtres.

Détection volumétrique
Des capteurs volumétriques détectent tout 
mouvement ou toute présence dans la maison. 
Les capteurs sont posés à des endroits 
stratégiques et disposent de caches-lentilles avec 
réglage de la portée en fonction des besoins. Ils 
s’adaptent automatiquement aux modifications 
de l’environnement et leur sensibilité peut être 
ajustée. Il est possible de sélectionner un signal 
d’alarme immédiat ou temporisé.

Détection d’ouvertures
Fenêtres, portes, entrées principales ou 
secondaires, volets roulants ou stores : toute 
ouverture de la maison est contrôlée à l’aide de 
capteurs de détection périmétrique. De 
nombreux petits yeux veillent à votre protection 
et à une sensation maximale de sécurité.

—
Protection complète
À l’intérieur comme à l’extérieur

ABB-secure@home propose la solution adéquate à votre cas 
d’application. Grâce à la technique radio sans fil, il est possible 
d’installer aisément ABB-secure@home aussi bien dans des 
constructions nouvelles que rénovées.
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—
Pour la cuisine et la salle de bain, il 
existe des alarmes thermiques qui, au 
lieu de réagir à la vapeur et à la fumée, 
réagissent à une température élevée. 

—
Le détecteur anti-inondation signale 
lorsque de l’eau pénètre dans la maison. 
Une alarme est déclenchée dès que le 
capteur entre en contact avec de l’eau.

—
Les détecteurs de fumée détectent 
à temps toute formation de fumée 
et attirent l’attention sur le danger 
avec un signal d’alarme bruyant.

—
Le détecteur compact convient 
parfaitement à la surveillance 
de zones d’installation étroites, 
à l’intérieur et à l’extérieur.

Technique ultramoderne
Les capteurs ABB-secure@home ne détectent 
que les véritables mouvements grâce à la surveil-
lance multizone des détecteurs de mouvement.

 SÉC U R ITÉ À L’ I NTÉR I EU R E T À L’ E X TÉR I EU R



—
01

—
02

—
03
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Détecteur de fumée
Trop de fumée dans une pièce est souvent le 
signe d’un incendie. Le détecteur optique de 
fumée détecte une concentration de fumée 
inhabituellement élevée dans l’environnement 
et le signale au central système d’ABB- 
secure@home. Ce dernier active un signal 
d’alarme et envoie parallèlement une alarme à 
certains numéros de téléphone ou un message 
via l’appli ABB-free@home®.

Alarme thermique
L’alarme thermique permet une détection 
efficace et précise d’incendies, en particulier 
dans des environnements tels que les foyers 
des cuisines où des détecteurs de fumée ne 
conviennent pas en raison de la pollution élevée 
de l’air. Le capteur réagit à une modification de 
la température dûe à un incendie et signale une 
température dépassant 58 °C.

Détecteur anti-inondation
Des fuites d’eau peuvent provoquer des 
dommages qui coûtent très chers dans votre 
maison ou votre appartement. Les détecteurs 
anti-inondation permettent de détecter 
immédiatement de l’eau sur le sol et le  
signale à l’unité centrale d’ABB-secure@home. 
Si ABB-secure@home est connecté à ABB- 
free@home®, un actionneur peut piloter une 
électrovanne, bloquer l’alimentation en eau par 
une électrovanne, émettre des alarmes sonores 
et transmettre une alarme d’inondation à tous 
les numéros de téléphone programmés ou un 
message via l’appli ABB-free@home®.

—
 Sécurité absolue
 Des capteurs qui vous protègent 
contre les dangers du quotidien

Cambriolages, inondations et incendies ont toujours lieu lorsqu’on s’y 
attend le moins. Il est donc bon de savoir qu’ABB-secure@home veille 
toujours sur votre maison. 

—
01 Détecteur de fumée
—
02 Alarme thermique
—
03 Détecteur 
anti-inondation
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—
LI B ERTÉ G R ÂCE À L A FLE XI B I LITÉ

Le système sans fil permet de 
monter des capteurs et des 
dispositifs de sécurité là-où ils 
sont vraiment nécessaires. Ce qui 
veille à une sécurité maximale. 
Grâce à la technologie radio, le 
système convient également aux 
rénovations car les sols et les murs 
ne sont pas endommagés au cours 
de l’installation. 
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—
Sécurité tranquille
Intégration facile qui fonctionne

Imaginez un système de sécurité moderne et intuitif qui repose sur la 
technologie sans fil et s’intègre aisément au design de votre maison. 
Et devient réalité grâce à ABB-secure@home.

Intégration facile
ABB-secure@home est un système très pointu, 
facile à installer dans les maisons meublées et 
habitées possédant déjà leur propre design. Il est 
également possible, plus tard, d’effectuer sans 
difficultés des modifications sur le système.

Accès illimité
Grâce à la connexion à l’ABB-free@home®, vous 
avez accès à votre système de n’importe quel 
endroit. Que vous soyez à la maison, au travail ou 
en vacances.
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—
La technologie ultramoderne
a une place centrale chez nous

Le central système est la pièce maîtresse d’ABB-secure@home. Il 
contrôle en permanence la communication avec tous les systèmes, 
constitue l’interface vers free@home, permet une programmation 
manuelle à l’aide de l’affichage intégré et déclenche même, en cas 
d’alarme, un appel téléphonique grâce à l’interface GSM intégrée (en 
fonction du modèle).

Système radio intelligent, sécurité maximale
Le système sans fil ABB-secure@home émet et 
reçoit en 868,3 MHz et permet ainsi une détection 
et une interprétation extrêmement précises des 
signaux. La communication bidirectionnelle 
 cryptée réduit la consommation d’énergie et 
 augmente en même temps la sécurité pendant la 
transmission. La technologie CSMA (Carrier Sense 
Multiple Access) intégrée assure une communica-
tion optimale afin d’éviter interférences et 
 perturbations. Le central système surveille en 
permanence que la communication ne présente 
pas d’éventuelles influences perturbatrices.

Un système toujours connecté
Le central système ABB-secure@home dispose 
d’une interface GSM intégrée (en fonction du 
modèle) qui émet un appel vocal et/ou un SMS à 
tous les numéros de téléphone programmés en 
cas d’événements du système (comme 
l’information d’une pile vide par ex.).
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—
Sécurité et perfection 
esthétique
Le central système ABB-
secure@home : la solution 
ultime en thermes de stylique  
et de design.

—
Qui prétend qu’un système de 
sécurité ne peut pas être 
beau ?  
ABB-secure@home est la 
combinaison réussie d’une 
technologie moderne et d’une 
ergonomie épurée. Le design 
stylé et élégant s’allie à une 
installation et une 
programmation faciles.
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Sirène intérieure 
intégrée

Intégration au système 
de commande domo-
tique ABB-free@home®

Affichage graphique 2,2" 
pour que vous disposiez 
constamment de toutes les 
informations

Clavier capacitif
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—
Flexibilité esthétique
Télécommandes stylées

Avec ABB-secure@home, la technologie et le design sont toujours en 
parfaite harmonie. Chaque commande est conçue pour plaire au 
premier coup d’œil.

Manipulation pratique
ABB-secure@home met directement entre vos 
mains le contrôle de votre système d’alarme 
 anti-effraction : avec, par ex., une télécommande 
stylée dotée de pictogrammes explicites. Quatre 
touches sont déjà entièrement configurées et une 
touche reste à configurer. Les quatre touches 
configurées sont attribuées aux fonctions utilisées 
le plus souvent : activation des systèmes d’alarme 
internes et externes, désactivation de toutes les 
zones de protection anti-effraction et déclenche-
ment d’alarme d’urgence.
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Une télécommande qui commande tout
Un petit appareil d’une grande performance. La 
télécommande ABB-secure@home vous permet 
de contrôler tout simplement votre système 
de protection anti-effraction : vous disposez 
de cinq touches entièrement configurables. Il 
est possible de les configurer pour l’activation 
ou la désactivation de zones de protection 
anti-effraction et de fonctions spéciales, telles 
qu’alarme anticambriolage, alarme d’urgence et 
alarme silencieuse. Et tout cela, implanté dans 
un design élégant et séduisant.
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Quand un système est bien élaboré, tout devient 
plus simple. La configuration d’ABB-secure@home 
est tout aussi facile que l’installation. Le premier 
réglage s’effectue en quelques étapes simples. 
Vous économisez ainsi du temps de travail pré-
cieux et pouvez gagner plus de clients.

—
01 Authentification.
Vous vous authentifiez 
comme installateur 
après avoir démarré 
le système à partir 
du central système.
—
02 Connexion à  
ABB-free@home®. 
Lorsque le central 
système est connecté 
au bus free@home, vous 
pouvez alors program-
mer les deux systèmes 
avec l’environnement 
free@home normal.
—
03 Configuration d’un 
nouveau capteur. 
Mettez le central 
système en mode 
d’apprentissage. Placez 
ensuite la pile dans le 
capteur. Le système 
reconnaît directement 
le nouveau capteur.
—
04 Attribution de zones.
Sélectionnez la zone 
de positionnement 
du capteur ou créez 
de nouvelles zones 
pour l’attribution.
—
05 Effectuez un test. 
Une fois le premier 
 réglage terminé, 
le  central système 
teste automatique-
ment le capteur et 
affiche un rapport.
—
06 Prêt. 
Le système est prêt 
à fonctionner. Il est 
constamment vérifié 
que les capteurs ne 
sont pas manipulés ou 
exposés à des  influences 
perturbatrices. Le 
système signale 
automatiquement si 
une erreur apparaît.

—
La sécurité facilitée  
Programmable en quelques 
étapes

01. Authentification

02. Connexion à  
ABB-free@home®

04. Attribution de zones

05. Test05. Prêt

03. Configuration d’un 
nouveau capteur
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—
LI B ERTÉ G R ÂCE À U N H A B ITAT I NTELLI G ENT

Pas de confort sans sécurité.  
Une vie sans restrictions vous 
donne une sensation naturelle de 
liberté. Ce sentiment commence 
chez vous et vous accompagne 
partout. Il est possible de renforcer 
la sécurité si vous combinez votre 
système à une commande 
domotique. Votre maison devient 
ainsi un véritable « Smart Home » 
grâce à des fonctions absolument 
sûres et cryptées.
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Écran ABB-free@home 7"

Télécommande facile
Toujours savoir ce qui se passe chez soi. L’appli 
vous permet de vérifier à tout moment si toutes 
les fenêtres sont fermées et si le système 
d’alarme est activé ou si quelqu’un a oublié 
d’éteindre la lumière. Ainsi, vous gardez le 
contrôle, même en vacances.

 
ABB-Welcome

—
Confort lié à la sécurité
 Avec un système entièrement intégré 

Le système de sécurité ABB-secure@home fait partie du système 
Smarter Home d’ABB au côté de la commande domotique  
ABB-free@home® et du système d’accès ABB-Welcome.
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Central système

ABB-secure@home

System Access Point

ABB-free@home®
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Configuration aisée, utilisation immédiate
La programmation d’ABB-secure@home via  
ABB-free@home® est très facile à apprendre. Le 
système est particulièrement simple et intuitif 
grâce aux procédures guidées. Avec l’appli 
gratuite, la configuration et l’utilisation du 
système est aussi simple que de surfer sur le net. 
Tous les réglages et toutes les adaptations sont 
possibles à partir d’un ordinateur ou d’une 
tablette.

L’intégration, c’est la clé
Confort dès le premier instant. L’utilisation 
simple commence à la mise en service et se 
poursuit au quotidien. La connexion d’ABB-
secure@home à ABB-free@home® permet de 
gérer aisément toutes les fonctions, dans et 
autour de la maison : volets roulants, éclairage, 
chauffage, climatisation et alarme.

—
Le confort d’un autre niveau
 Smarter Home – plus facile que jamais

ABB-secure@home est entièrement intégré au système ABB-  
free@home®, le système fleuron de commande domotique ABB. Le 
système simple à installer et à programmer permet d’économiser du 
temps et facilite encore plus votre travail.

—
01 Possibilité d’afficher 
et d’activer/désactiver 
le système à partir 
d’un écran tactile 4,3" 
ou 7", d’une tablette, 
d’un smartphone ou 
d’un ordinateur.

—
01 Activation/désactivation 
et affichage
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Appareils du système

Sécurité de la maison Sécurité à l’intérieur

Sécurité à l’extérieur

—
01 Central système  
(avec et sans module GSM)
—
02 Télécommande
—
03 Télécommande préconfigurée
—
04 Sirènes extérieures
—
05 Détecteur de fumée avec 
module radio secure@home

—
01 

—
02 

—
03

—
04 

—
05

—
08

—
09

—
10

—
11

—
12

—
13

—
06

—
07

—
06 Alarme thermique avec mo-
dule radio secure@home
—
07 Détecteur anti-inondation
—
08 Contact pour fenêtre
— 
09 Détecteur de rideau
—
10 Détecteur de mouve-
ment infrarouge passif

—
11 Contact magnétique supplémentaire
—
12 Contact magnétique métallique
—
13 Détecteur compact

—
Sécurité flexible
Un grand nombre de produits  
pour vous protéger

ABB-secure@home répond à tous vos désirs. Un grand nombre de 
produits existe déjà pour réaliser individuellement votre projet et offrir 
à vos clients la sécurité qu’ils méritent.
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Produits Central système GSM

Description Unité de commande centrale pour ABB-secure@home.
Communication radio bidirectionnelle avec capteurs 
ABB-secure@home.
Fréquence radio : 868 MHz
Apprentissage possible de jusqu’à 64 capteurs, 
4 sirènes, 4 répéteurs et 16 télécommandes.
Configuration de jusqu’à 8 zones.
Communication radio cryptée avec tous les capteurs 
(cryptage 128 bits).
Avec raccordement bus free@home intégré.
Mise en service de base d’ABB-secure@home avec 
l’affichage du central système ou avec l’ordinateur ou 
une tablette à l’aide de la connexion ABB-free@home®.
Satisfait à la norme EN 50131-1, degré 2, classe I.
Avec unité GSM intégrée.
Sirène intégrée (95 dB pour 1 m).
Avec accu intégré (Ni-Mh, 6 V, 1,6 Ah) pour jusqu’à 30 h 
d’autonomie de l’alimentation électrique en cas de 
panne de courant. Montage apparent

Dimensions 
(H x l x P)

188 mm x 273 mm x 48 mm

Détails 
techniques

Tension nominale : 230 V, +10 % / -10 %
Fréquence nominale : 50 Hz - 60 Hz
Plage de température appareil : -5 °C à 45 °C

Version Type N° de commande N° E

noir SAS-W1.1F 2CSY233541R0003 961 800 203

blanc SAS-W1.1E 2CSY233921R0003 961 800 303

Produits Central système Basic

Description Unité de commande centrale pour ABB-secure@home.
Communication radio bidirectionnelle avec capteurs 
ABB-secure@home.
Fréquence radio : 868 MHz
Apprentissage possible de jusqu’à 64 capteurs, 
4 sirènes, 4 répéteurs et 16 télécommandes.
Configuration de jusqu’à 8 zones.
Communication radio cryptée avec tous les capteurs 
(cryptage 128 bits).
Avec raccordement bus free@home intégré.
Mise en service de base d’ABB-secure@home avec 
l’affichage du central système ou avec l’ordinateur ou 
une tablette à l’aide de la connexion ABB-free@home®.
Satisfait à la norme EN 50131-1, degré 2, classe I.
Sirène intégrée (95 dB pour 1 m).
Avec accu intégré (Ni-Mh, 6 V, 1,6 Ah) pour jusqu’à 30 h 
d’autonomie de l’alimentation électrique en cas de 
panne de courant. Montage apparent

Dimensions 
(H x l x P)

188 mm x 273 mm x 48 mm

Détails 
techniques

Tension nominale : 230 V, +10 % / -10 %
Fréquence nominale : 50 Hz - 60 Hz
Plage de température appareil : -5 °C à 45 °C

Version Type N° de commande N° E

noir SAS-W2.1F 2CSY255461R0004 961 800 403

blanc SAS-W2.1E 2CSY245181R0004 961 800 503

Produits Télécommande

Description Télécommande pour ABB-secure@home.
Avec cinq touches numériques configurables.
Pour activer et désactiver le système d’alarme complet, 
des zones définies et pour commander des actions 
spéciales telles que le déclenchement d’une alarme 
silencieuse. Interrogation de l’état du système d’alarme 
par feedback de LED de couleur intégrées.
Fonctionnement sur piles.

Dimensions 
(H x l x P)

78 mm x 40 mm x 10 mm

Détails 
techniques

Alimentation en courant : pile lithium (type CR2032, 3 V, 
220 mAh), comprise dans la livraison.
Durée de vie de la pile : 5 ans
Fréquence radio : 868 MHz
Portée radio (champ libre) : 200 m
Type de protection appareil : IP 32
Plage de température appareil : -5 °C à 55 °C

Type N° de commande N° E

SAD-W2.1 2CSY251641R0306 961 820 113

Produits Télécommande préconfigurée

Description Télécommande pour ABB-secure@home.
Télécommande préconfigurée pour ABB-secure@home. 
Avec quatre touches de fonction préréglées et une 
touche configurable.
Touches préconfigurées : activation externe, activation 
interne, alarme d’urgence, désactivation du système 
d’alarme. Interrogation de l’état du système d’alarme 
par feedback de LED de couleur intégrées.
Fonctionnement sur piles.

Dimensions 
(H x l x P)

78 mm x 40 mm x 10 mm

Détails 
techniques

Alimentation en courant : pile lithium (type CR2032, 3 V, 
220 mAh), comprise dans la livraison.
Durée de vie de la pile : 5 ans
Fréquence radio : 868 MHz
Portée radio (champ libre) : 200 m
Type de protection appareil : IP 32
Plage de température appareil : -5 °C à 55 °C

Type N° de commande N° E

SAD-W1.1F 2CSY202821R0305 961 820 103
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Produits Répéteur

Description Répéteur pour ABB-secure@home.
Pour l’extension de la portée radio du système d’alarme. 
Étend les signaux des appareils participants de jusqu’à 
300 m (champ libre).
Jusqu’à quatre répéteurs sont possibles dans un 
système.
Chaque signal peut être renforcé au maximum par un 
répéteur. La portée radio d’un capteur augmente ainsi à 
600 m max. (champ libre).
Fonctionnement sur piles ou bloc secteur de 230 V.
Alimentation en courant : quatre piles 3 V CC (5,6 Ah, 
comprises dans la livraison) ou bloc secteur 5 V CC (en 
option, pas compris dans la livraison).
Durée de vie des piles : 3 ans (pour fonctionnement 
sans 230 V)
Avec protection anti-sabotage double (mur et boîtier).
Montage apparent

Dimensions 
(H x l x P)

97 mm x 97 mm x 35 mm

Détails 
techniques

Type de protection appareil : IP 20
Plage de température appareil : -5 °C à 45 °C

Type N° de commande N° E

SIM-W1.1 2CSY255201R0601 961 880 103

Produits Sirène extérieure

Description Sirène extérieure pour ABB-secure@home.
Pour signalisation sonore et visuelle d’une alarme. 
Sonorité de l’alarme et comportement de signalisation 
LED réglables sur le système. Avec protection anti-
sabotage double (mur et boîtier). Fonctionnement sur 
piles.
Alimentation en courant : accu LR20 7,5 V , 12 Ah 
(compris dans la livraison).
Durée de vie de la pile : 3 ans
Surveillance permanente de l’état de l’accu et de la 
communication avec le central système.

Dimensions 
(H x l x P)

330 mm x 210 mm x 155 mm

Détails 
techniques

Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz
Satisfait aux normes EN 50131-1 et EN 50131-4.
Classe environnementale : III, degré de protection : 
2 Puissance de la signalisation sonore : 100 dBA
Type de protection appareil : IP 55
Plage de température appareil : -20 °C à 55 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SSD-W1.1A 2CSY277631R0502 961 840 203

argent SSD-W1.1C 2CSY296961R0502 961 840 213

anthracite SSD-W1.1B 2CSY229751R0502 961 840 223
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Produits Contact pour fenêtre

Description Avec contact magnétique pour signaler si une fenêtre 
ou une porte est ouverte ou fermée.
Satisfait aux normes EN 50131-1 et EN 50131-2-6, 
classe I. Avec protection anti-sabotage double (mur et 
boîtier). Avec possibilité de raccordement 
supplémentaire pour un capteur analogique relié par 
câble tel que art. SMC-W3.1A ou art. SMC-W2.1 (entrée 
de poste supplémentaire).
Avec déclenchement temporisé de l’alarme (réglable 
entre 0 et 90 secondes). Fonctionnement sur piles.
Alimentation en courant : pile lithium 3 V, 1,4 Ah 
(comprise dans la livraison).

Dimensions 
(H x l x P)

Détecteur : 31 x 106 x 35 mm
Aimant : 8 x 56 x 10 mm

Détails 
techniques

Durée de vie de la pile : 5 ans (avec en moyenne 
10 ouvertures/fermetures par jour).
Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz
Surveillance permanente de l’état de l’accu et de la 
communication avec le central système.
Montage apparent
Type de protection appareil : IP 30
Plage de température appareil : -5 °C à 45 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SMC-W1.1A 2CSY255791R0104 961 810 103

brun SMC-W1.1D 2CSY255731R0104 961 810 113

Produits Détecteur de rideau

Description Détecteur de rideau infrarouge pour  
ABB-secure@home.
Pour la détection de mouvement.
Angle de détection : 34 °
Portée de détection : 3 m max.
Largeur de détection : 1 m max.
Fonctionnement sur piles.
Alimentation en courant : pile lithium 3 V, 1,4 Ah 
(comprise dans la livraison).
Durée de vie de la pile : 4 ans
Surveillance permanente de l’état de l’accu et de la 
communication avec le central système.
Avec fonction antimasque.
Avec protection anti-sabotage double (mur et boîtier). 
Avec possibilité de raccordement supplémentaire pour 
un capteur analogique relié par câble tel que art. 
SMC-W3.1A ou art. SMC-W2.1
(entrée de poste supplémentaire).

Dimensions 
(H x l x P)

220 mm x 38 mm x 32 mm

Détails 
techniques

Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz
Montage apparent
Type de protection appareil : IP 34
Plage de température appareil : -20 °C à 55 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SMD-W2.1A 2CSY235871R0103 961 812 133

brun SMD-W2.1D 2CSY200091R0103 961 812 143

Produits Détecteur de mouvement infrarouge passif

Description Détecteur de mouvement infrarouge passif pour 
ABB-secure@home. Pour la détection de mouvement.
Plage de détection réglable (11 m à 90° et 17 m à 10°). 
Fonctionnement sur piles.
Alimentation en courant : pile lithium 3 V, 1,4 Ah 
(comprise dans la livraison).
Durée de vie de la pile : 4 ans
Avec fonction antimasque.
Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz
Avec déclenchement temporisé de l’alarme (réglable 
entre 0 et 90 secondes).
Avec protection anti-sabotage double (mur et boîtier). 
Surveillance permanente de l’état de l’accu et de la 
communication avec le central système.
Montage apparent.

Dimensions 
(H x l x P)

114 mm x 128 mm x 70 mm

Détails 
techniques

Type de protection appareil : IP 30
Plage de température appareil : -5 °C à 45 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SMD-W1.1A 2CSY255701R0105 961 812 173

Produits Détecteur compact

Description Détecteur compact infrarouge pour  
ABB-secure@home.
Pour la détection de mouvement dans des zones de 
détection étroites.
Portée de détection réglable : 2 m ou 5 m
Angle de détection : 5° (orientable sur 180°)
Avec déclenchement temporisé de l’alarme (réglable 
entre 0 et 90 secondes). Avec fonction antimasque.
Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz
Fonctionnement sur piles.
Alimentation en courant : pile lithium 3 V, 1,4 Ah 
(comprise dans la livraison).
Durée de vie de la pile : 4 ans
Protection anti-sabotage : surveillance du boîtier
Montage apparent

Dimensions 
(H x l x P)

155 mm x 35 mm x 85 mm

Détails 
techniques

Type de protection appareil : IP 55
Plage de température appareil : -15 °C à 55 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SMD-W5.1A 2CSY254981R0203 961 812 153
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Produits Détecteur de fumée Busch® ProfessionalLINE

Description Pour la détection précoce de feux couvants et 
d’incendies à l’air libre avec dégagement de fumée à 
l’intérieur d’après le principe de mesure photo-optique 
(Tyndall).
Pile au lithium à montage fixe d’une durée de vie  
d’au moins 10 ans.
Certification VdS
Contrôlé selon DIN EN 14604.
Alarme sonore de 85 dBA sur 3 m.
Sécurité antidémontage.
Certificat « Q » selon VdS 3131 / directive vfdb 14-01.

Dimensions Diamètre : 120 mm
Hauteur : 47,50 mm

Type N° de commande N° E

6833/01-84 2CKA006800A2718 961 814 223

Produits Alarme thermique Busch ProfessionalLINE

Description Déclenchement du signal à plus de 57 °C.
Pile au lithium à montage fixe d’une durée de vie  
d’au moins 10 ans.
Alarme sonore de 85 dBA sur 3 m.
Sécurité antidémontage.

Dimensions Diamètre : 120 mm

Type N° de commande N° E

6835/01-84 2CKA006800A2722 961 813 223

Produits Module radio pour détecteur de fumée

Description Module radio pour l’intégration du détecteur de fumée 
Busch ProfessionalLINE (art. 6833/01-84) et de l’alarme 
thermique Busch ProfessionalLINE (art. 6835/01-84) 
dans ABB-secure@home.
Fonctionnement sur piles.

Dimensions 
(H x l x P)

Détails 
techniques

Portée radio (champ libre) : 300 m
Fréquence radio : 868 MHz

Type N° de commande N° E

STD-W1.1 2CSY254961R0701 961 821 103

Produits Détecteur anti-inondation

Description Détecteur anti-inondation pour ABB-secure@home.
Le capteur détecte des pénétrations d’eau, par ex. des 
ruptures de conduite, des dégâts d’eau pour les 
machines à laver le linge ou la vaisselle, etc., et envoie 
un signal d’alarme au central système.
Alimentation en courant : pile lithium 3 V, 1,4 Ah 
(comprise dans la livraison).
Durée de vie de la pile : 3 ans

Dimensions 
(H x l x P)

40 mm x 44 mm x 23 mm

Détails 
techniques

Longueur du câble du capteur : 5 m
Montage apparent
Plage de température appareil : 0 °C à 55 °C

Type N° de commande N° E

STD-W5.1 2CSY255191R0705 961 814 303
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Produits Contact magnétique supplémentaire

Description Contact magnétique supplémentaire pour le 
raccordement à un capteur ABB-secure@home.
Pour détecter si une fenêtre ou une porte est ouverte 
ou fermée.
Matériau : plastique
Possibilités de montage : apparent et encastré  
(avec les accessoires joints)

Dimensions 
(H x l x P)

45 mm x 16,5 mm x 15 mm

Détails 
techniques

Type de protection appareil : IP 66
Plage de température appareil : -25 °C à 70 °C

Version Type N° de commande N° E

blanc SMC-W3.1A 2CSY295241R0606 961 810 143

brun SMC-W3.1D 2CSY295201R0606 961 810 153

Produits Contact magnétique métallique

Description Contact magnétique métallique pour le raccordement à 
un capteur ABB-secure@home.
Idéal pour la détection de portes coulissantes ou 
battantes. Accessible avec une voiture particulière.

Dimensions 
(H x l x P)

Capteur 140 x 15,5 x 42 mm
Aimant 86 x 25 x 32 mm

Détails 
techniques

Longueur du câble de raccordement : 1,20 m
Type de protection appareil : IP 66
Plage de température appareil : -25 °C à 70 °C

Version Type N° de commande N° E

métal SMC-W2.1 2CSY255341R0602 961 810 133

Produits Adaptateur de montage pour détecteur de mouvement

Description Adaptateur de montage pour le détecteur de 
mouvement infrarouge passif ABB-secure@home. Pour 
une fixation idéale du détecteur de mouvement dans 
l’angle d’une pièce.

Dimensions 
(H x l x P)

Détails 
techniques

Type N° de commande N° E

SIM-W2.1A 2CSY255101R0607 961 890 143
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Produits Accu Ni-Mh 6 V, 1,6 Ah

Description Accu pour central système

Type N° de commande N° E

SBA-W1.1 2CSY255111R0801 961 890 123

Produits Accu 7,5 V, 12 Ah

Description Accu de rechange pour sirène extérieure  
d’ABB-secure@home (art. SSD-W1.1x)

Type N° de commande N° E

SBA-W3.1 2CSY254991R0803 961 890 133

Produits Pile lithium 3 V, 1,4 Ah

Description Pile de rechange pour contact pour fenêtre, détecteur 
de rideau, détecteur de mouvement infrarouge passif, 
détecteur compact et répéteur ABB-secure@home.

Dimensions 
(H x l x P)

Détails 
techniques

Type N° de commande N° E

SBA-W2.1 2CSY255331R0802 961 890 153
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