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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Baseline

Dizajn je m&j zivot. O to narocnejSia je realizacia nasho vlastného
byvania. Bez kompromisu aj v detailoch. Potrebujem Siroku skalu
moznosti. Jednoduchu inspiraciu, jeden dokonaly koncept.
basic55® Baseline.

[J

basic55
NOVINKA

biela biela / medziramdcek zlta biela / medziramdcek fosforeskujlica
7 =y
biela / medziramdcek oranzova biela / medziramdcek ruzova biela / medziramdcek strieborna
biela / medzirdmdéek tmavomodra biela / medziramcek svetlozelena
BASIC55@
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Trendline

Ziadne obmedzenia, len Siroky priestor pre moju vlastnu
kreativitu. Dizajnérom konec¢ne aj doma. Trendy v detailoch,
farebne bez obmedzeni aj s istou davkou luxusu, ak treba.
S basic55® Trendline, s kreativitou bez hranic.

slonova kost / slonova kost grafitova seda / slonova kost slonova kost / cappuccino

grafitovd Sedd / cappuccino slonova kost / mokka grafitova Seda / mokka

slonova kost / grafitova Seda grafitova Sedda / grafitova Seda

slonova kost / Skoricova slonova kost / svetlomodra Sampanska metaliza

BASIC55@
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basic55®

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1 Spina¢ jednopélovy s krytom
biela 3521B-A0134594 10/1
slonovd kost 3521B-A0134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0134593 10/1
grafitova seda 3521B-A0134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H - BEEEEE
6 Prepinac striedavy s krytom
biela 3521B-A0634594 10/1
slonova kost 3521B-A0634592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0634593 10/1
grafitova seda 3521B-A0634595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEEEEEE
7 Prepinac krizovy s krytom
biela 3521B-A0734594 10/1
slonova kost 3521B-A0734592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0734593 10/1
grafitova seda 3521B-A0734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BRI EHE
1/0 Ovladaé zapinaci s krytom,
so svorkou N biela 3521B-A9134594 10/1
slonova kost 3521B-A9134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A9134593 10/1
grafitova Seda 3521B-A9134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEEEEE
5 Prepinac sériovy s krytom
biela 3521B-A0534594 10/1
slonova kost 3521B-A0534592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0534593 10/1
grafitova seda 3521B-A0534595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEECOEHE
6+6 Prepina¢ striedavy dvojity s krytom
biela 1012-0-2144 10/1
(2CKA001012A2144%)
slonova kost 1012-0-2151 10/1
(2CKA001012A2151*)
Sampanskd metaliza 1012-0-2171 10/1
(2CKA001012A2171%)
grafitova seda 1012-0-2181 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2181%)
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEECEHE
1/0+1/0 Ovladac zapinaci dvojity s krytom
biela 3521B-A8734594 10/1
slonova kost 3521B-A8734592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A8734593 10/1
grafitova seda 3521B-A8734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC H : BEEEEEE
Poznamky:
0

o}

* Objednavaci kdd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.



basic55®

Spinace « Komunikacna technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6S, 650 Prepina¢ striedavy s krytom,
1S, 1So so svorkou N, s priezorom ¥ biela 3521B-A2534694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A2534692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A2534693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitova $eda 3521B-A2534695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). ‘
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 10 AX, 250 V AC
7So Prepinac krizovy s krytom,
s priezoromV biela 3521B-A0734694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A0734692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A0734693 10/1
grafitovd deda 3521B-A0734695 10/1 f .
\
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 10 AX, 250V AC
6/0, 6/0So, 6/0S Ovladaé prepinaci s krytom,
1/0,1/0So, 1/0S so svorkou N, s priezorom biela 3521B-A8634694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A8634692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanskd metaliza 3521B-A8634693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitové $edd 3521B-A8634695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). \
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC
2CKA001012A1713  Kryt spinaéa kartového
biela 1710-0-3864 10/1 & CARD A
(2CKA001710A3864*%)
slonova kost 1710-0-3865 10/1
(2CKAO01710A3865%) ﬁ
Sampanska metaliza 1710-0-3929 10/1
(2CKAO01710A3929%)
grafitova sedd 1710-0-3933 10/1
(2CKAO01710A3933%)
basic55@ Typové &islo: 1792-9x-507
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 a satelitnej biela 1724-0-4283 10/1
5011-A3607 (2CKAO01724A4283*%)
5011-A3610 slonova kost 1724-0-4284 10/1
5011-A3614 (2CKAD01724A4284%) )
Sampanska metaliza 1724-0-4311 10/1
TV+R+SAT (2CKA001724A4311%)
5011-A3303 grafitova seda 1724-0-4314 10/1
(2CKA001724A4314%)
basic55® Typové &islo: 1743-9x-507
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0402 komunikaénej priamej alebo biela 1724-0-4275 10/1 P—
2CKA000230A0404  pristroja nabijacieho USB (2CKAQ01724A4275%)
2CKA000230A0432  Pre reproduktorovi zdsuvku, pre komunikac¢né slonové kost 1724-0-4279 10/1
2CKA000230A0420  zasuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabfjaci (2CKA001724A4279%)
2CKA000230A0426  pristoj USB. Sampanska metaliza 1724-0-4312 10/1
2CKA006400A0094 (2CKAO01724A4312%) @
grafitova Sedd 1724-0-4315 10/1 1
(2CKAO01724A4315%) '
basic55® Typové &islo: 2539-9x-507
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikacnej, jednonasobnej
KEJ-C5E-S-TL s kovovym upeviiovacim strmefiom biela 1753-0-0213 10/1
KEJ-C6-U-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit moduly (2CKA001753A0213%)
KEJ-C6-S-TL typu keystone RJ45 — pozrite strany 240 - 241. slonova kost 1753-0-0211 10/1
KEJ-C6A-S-10G (2CKA001753A0211%)
KEJ-C6A-S-HD 90 Sampanska metaliza 1753-0-0212 10/1
(2CKA001753A0212%)
grafitova seda 1753-0-0214 10/1
(2CKA001753A0214%)
basic55@ Typové &islo: 2561-9x-507
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
* Objednavaci koéd uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.
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basic55®

Komunikacnd technika « Termostaty « Stmievace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikaénej, dvojnasobnej

KEJ-C5E-U-TL S krycimi clonkami. biela 1710-0-3945 10/1
KEJ-C5E-S-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit strmeri (2CKA001710A3945%)

- KEJ-C6-U-TL so soklom 2CKA001753A8055 a moduly typu slonova kost 1710-0-3944 10/1
KEJ-C6-S-TL keystone R145 — pozrite strany 240 - 241. (2CKAO01710A3944%)
KEJ-C6A-5-10G Sampanska metaliza 1710-0-3941 10/1
KEJ-CBA-S-HD 90 (2CKAO01710A3941%)

grafitova seda 1710-0-3942 10/1
(2CKA001710A3942%)
basic55® Typové &islo: 1800-9x-507
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s otoénym nastavenim teploty biela 01 3292B-A10101 94 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). slonova kost I 3292B-A10101 92 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového Sampanska metaliza [ 3292B-A10101 93 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia — grafitova Seda 01 3292B-A10101 95 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlacidla na
zapnutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napdjania)
a na ru¢né znfzenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit snimac teploty
basic55@ 3292U-A90100 (nie je sti¢astou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinaci pristroj). biela I 3292B-A10301 94 1
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového slonova kost O 3292B-A10301 92 1
alebo kombinovaného termostatu. Sampanskd metaliza [ 3292B-A10301 93 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C grafitova seda I 3292B-A10301 95 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek — min.
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7)
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft-
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovlddanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventiloy,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
basic55@ Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlast.
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518  alebo snimaca kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanskd metaliza 6430-0-0392 10/1
(2CKA006430A0392%)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
(2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
Poznamky:
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® podsvietenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.
* Objednavaci kod uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.

I Novinka



basic55®

Snimace pohybu

Pre pristroje / Radenie N&azov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006515A0704  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006512A0057 S upevriovacou maticou a tlejivkou. biela 6599-0-2928 10/1
2CKAO006520A0227 (2CKA006599A2928%)
2CKA006517A0018  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 slonova kost 6599-0-2929 10/1
2CKA006513A0568 (2CKA006599A2929%)
2CKAO06599A203519 Sampanska metaliza 6599-0-2990 10/1
2CKA006513A0590 (2CKA006599A2990%)
2CKA006512A0345 grafitova seda 6599-0-2991 10/1
2CKAO006599A2987 (2CKA006599A2991%)
2CKA006599A2988
2CKAO06599A3025
2CKAO06599A3026
basic55® Typové &islo: 2115-9x-507
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO06590A0171 S tlejivkou. biela 6599-0-2997 1
2CKAD06550A0042 19 (2CKA006599A2997*)
2CKAO06401A0049  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 slonova kost 6599-0-2996 1
2CKA006512A0323 (2CKAO06599A2996*)
Sampanska metaliza 6599-0-2993 1
(2CKAO06599A2993%) o=
grafitova seda 6599-0-2994 1
(2CKAD06599A2994*%)
basic55® Typové &islo: 6543-9x-507
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny — pozrite str. 594)  biela I 3299B-A02182 94 1 [ ‘
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost [ 3299B-A02182 92 1 —
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Sampanskd metaliza [ 3299B-A02182 93 1 s =5 e
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim grafitova seda [ 3299B-A02182 95 1 | |
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) | il
Pracovnd teplota: —10 °C az +55 °C 3
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
basic55@ silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysielac RF s kratkocestnym ovladacom,
3299-11508 nastenny biela [ 3299B-A21908 94 1
3299-15508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie slonova kost [ 3299B-A21908 92 1 . b
3299-233.8 pristrojov s RF prijimacom. Sampanskd metaliza [ 3299B-A21908 93 1 !
3299-83338 grafitova seda 0 3299B-A21908 95 1 |'
3299-2..08 \
3299-.1408 |
3299-1.308 | .
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
basic55® dialkové ovlddanie*.
1+1 Spina¢ ZalGziovy jednopdlovy
s blokovanim s krytom biela 1012-0-2140 10/1
(2CKAO01012A2140%)
slonové kost 1012-0-2147 10/1
(2CKA001012A2147*)
Sampanska metaliza 1012-0-2166 10/1
(2CKA001012A2166*)
grafitova sedd 1012-0-2176 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2176%)
basic55¢ 10 AX, 250V AC
1/0+1/0 Ovladac zaliziovy jednopélovy
s blokovanim s krytom biela 1413-0-1082 10/1
(2CKA001413A1082*)
slonova kost 1413-0-1085 10/1
(2CKA001413A1085*%)
Sampanska metaliza 1413-0-1094 10/1
(2CKA001413A1094%)
grafitova seda 1413-0-1098 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001413A1098%)
basic55© 10 AX, 250V AC
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

I Novinka
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basic55®

Zallziové spinace « AudioWorld « Ostatné pristroje

Pre pristroje / Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
Sk 2CKAO006410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanska metaliza 6430-0-0392 10/1
| (2CKA006430A0392*)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
N (2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
2CKA008200A0041  Kryt zosiliiovaca s tunerom FM a RDS,
2CKA008200A0153 FM a Bluetooth alebo ABB-Radio iNet biela 8200-0-0169 10/1
2CKAO08200A0194 (2CKA008200A0169%)
slonova kost 8200-0-0166 10/1
(2CKA008200A0166*)
Sampanskd metaliza 8200-0-0157 10/1
(2CKA008200A0157%)
grafitova seda 8200-0-0160 10/1
(2CKA008200A0160%)
basic55@ Typové &islo: 8252-9x-507
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela 8200-0-0170 10/1
S gulatou mriezkou. (2CKA008200A0170%)
slonova kost 8200-0-0167 10/1
(2CKAO08200A0167*)
Sampanskda metaliza 8200-0-0158 10/1
(2CKA008200A0158%)
grafitova seda 8200-0-0161 10/1
(2CKA008200A0161*)
— basic55® Typové &islo: 8253-9x-507
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. biela 1710-0-3772 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy (2CKA001710A3772%)
4 privod 3% 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. slonové kost 1710-0-3773 10/1
D Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky. (2CKA001710A3773%)
Sampanskd metaliza 1710-0-3932 10/1
(2CKAO01710A3932%)
grafitova Seda 1710-0-3936 10/1
(2CKAO001710A3936%)
basic55® Typové &islo: 2527-9x-507
Kryt zaslepovaci
S kovovym upevrovacim strmeriom. biela 1715-0-0312 10/1
(2CKA001715A0312%)
4 slonovd kost 1715-0-0313 10/1
D (2CKA001715A0313%)
Sampanskd metaliza 1715-0-0314 10/1
(2CKA001715A0314%)
grafitova seda 1715-0-0315 10/1
(2CKA001715A0315%)
basic55® Typové &islo: 2538-9x-507
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5521B-A0234794 10/1
slonova kost 5521B-A0234792 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢© 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5521B-A0235794 10/1
slonova kost 5521B-A0235792 10/1
Sampanskd metaliza 5521B-A0235793 10/1
grafitova seda 5521B-A0235795 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
Poznamky:

64

* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.



basic55®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna T T T
s ochrannym kolikom, biela 2017-0-0878 10/1
s clonkami, s USB nabijanim (2CKA002017A0878%) ‘
Na stcasné pouzivanie zasuvky a nabijanie slonova kost 2017-0-0877 10/1 e )
mobilného koncového zariadenia so Standardnym (2CKA002017A0877%) ®® '
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 = 1
pomocou USB kabla typu A. i
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napéatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Fi——
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5599B-A0235794 10/1
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599B-A0235792 10/1
Opticka signalizacia poruchy. Sampanskd metaliza 5599B-A0235793 10/1
grafitova sedd 5599B-A0235795 10/1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 16 A, 230V AC
2% (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5513B-C0235794 10/1
s natoéenou dutinou '® slonova kost 5513B-C0235792 10/1 ® h‘
Sampanska metaliza 5513B-C0235793 10/1 °
Medzirdmcek nie je mozné vymenit. grafitova Seda 5513B-C0235795 10/1 LB
<M
o o
N
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2x (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593B-C0235794 10/1
s natocenou dutinou, slonova kost 5593B-C0235792 10/1 « h‘
s ochranou pred prepatim '® Sampanska metaliza 5593B-C0235793 10/1 o
Opticka signalizacia poruchy. grafitova seda 5593B-C0235795 10/1 o
<
Medzirdméek nie je mozné vymenit. e &
Technické parametre — pozrite stranu 577. =
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu basic55® najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
—Spinace a zadsuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky inych systémov
- UloZny materidl
— Bezdrbtové dialkové ovlddanie
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnutornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

* Objednavaci kod uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouZziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.

65



basic55®
Ramceky

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny

Ramcek sa dodéva v baleni spolu
s medzirdmdéekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2511-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

Kompletnost

1725-0-1479
(2CKAO01725A1479%)
1725-0-1484
(2CKAO01725A1484*)
1725-0-1501
(2CKAO01725A1501%)
1725-0-1506
(2CKAO01725A1506*)
1725-0-1531
(2CKAO01725A1531%)
1725-0-1516
(2CKAO01725A1516%)
1725-0-1521
(2CKAO01725A1521%)
1725-0-1526
(2CKAO01725A1526%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny
| Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové ¢islo: 2512-9x-507

biela

slonova kost
Sampanska metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

1725-0-1480
(2CKAO01725A1480%)
1725-0-1485
(2CKAO01725A1485%)
1725-0-1502
(2CKAO01725A1502%)
1725-0-1507
(2CKAO01725A1507*)
1725-0-1532
(2CKAO01725A1532%)
1725-0-1517
(2CKAO01725A1517%)
1725-0-1522
(2CKAO01725A1522%)
1725-0-1527
(2CKAO01725A1527%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
trojnasobny
Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v balenf spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2513-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova Seda
mokka

Skoricova
svetlomodra

cappuccino

1725-0-1481
(2CKAO01725A1481%)
1725-0-1486
(2CKAO01725A1486*)
1725-0-1503
(2CKA001725A1503%)
1725-0-1508
(2CKA001725A1508%)
1725-0-1533
(2CKAO01725A1533%)
1725-0-1518
(2CKAO01725A1518%)
1725-0-1523
(2CKAO01725A1523%)
1725-0-1528
(2CKAO01725A1528%)

FIEEL > BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Poznamky:

* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.
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basic55®

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Raméek na elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny biela 1725-0-1482 10/1
Na vodorovnu aj zvislt montaz. (2CKAO01725A1482%)
slonova kost 1725-0-1487 10/1
(2CKA001725A1487*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1504 10/1
(2CKA001725A1504%)
grafitova seda 1725-0-1509 10/1
(2CKA001725A1509%)
mokka 1725-0-1534 10/1
(2CKA001725A1534%)
Skoricova 1725-0-1519 10/1
(2CKA001725A1519%)
svetlomodra 1725-0-1524 10/1
(2CKA001725A1524%)
cappuccino 1725-0-1529 10/1
(2CKA001725A1529%)
Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2514-9x-507
Ramcek na elektroinstalacné pristroje
patnasobny biela 1725-0-1483 10/1
Na vodorovnu aj zvisli montdz. (2CKA001725A1483%)
slonova kost 1725-0-1488 10/1
(2CKA001725A1488*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1505 10/1
(2CKA001725A1505%)
grafitova seda 1725-0-1510 10/1
(2CKA001725A1510%)
mokka 1725-0-1535 10/1
(2CKA001725A1535%)
Skoricova 1725-0-1520 10/1
(2CKA001725A1520%)
svetlomodra 1725-0-1525 10/1
(2CKA001725A1525%)
cappuccino 1725-0-1530 10/1
(2CKA001725A1530%)
Ramcek sa doddva v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2515-9x-507
Dekorativny medziramcek
fosforeskujuca 1726-0-0228 10/1
(2CKA001726A0228*)
strieborna 1726-0-0223 10/1
(2CKA001726A0223%)
biela 1726-0-0218 10/1
(2CKA001726A0218%)
slonova kost 1726-0-0220 10/1
(2CKAO01726A0220%)
Sampanska metaliza 1726-0-0230 10/1
(2CKAO01726A0230%)
grafitova seda 1726-0-0232 10/1
(2CKA001726A0232%)
tmavomodra 1726-0-0222 10/1
(2CKA001726A0222%)
svetlozelend 1726-0-0224 10/1
(2CKA001726A0224%)
oranzova 1726-0-0225 10/1
(2CKA001726A0225%)
ZIta 1726-0-0226 10/1
(2CKAO01726A0226*)
ruzova 1726-0-0227 10/1
(2CKA001726A0227*)
basic55® Typové &islo: 2516-9xx-507
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.



