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57B A SI C 55®

—
basic55® Baseline

Dizajn je môj život. O to náročnejšia je realizácia nášho vlastného 
bývania. Bez kompromisu aj v detailoch. Potrebujem širokú škálu 
možností. Jednoduchú inšpiráciu, jeden dokonalý koncept. 
basic55® Baseline.

—
biela

—
biela / medzirámček tmavomodrá

—
biela / medzirámček oranžová

—
biela / medzirámček ružová

—
biela / medzirámček strieborná

—
biela / medzirámček žltá

—
biela / medzirámček svetlozelená

—
biela / medzirámček fosforeskujúca

basic55

NOVINKA
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59B A SI C 55®

—
basic55® Trendline

Žiadne obmedzenia, len široký priestor pre moju vlastnú 
kreativitu. Dizajnérom konečne aj doma. Trendy v detailoch, 
farebne bez obmedzení aj s istou dávkou luxusu, ak treba.  
S basic55® Trendline, s kreativitou bez hraníc.

—
slonová kosť / slonová kosť

—
slonová kosť / grafitová šedá

—
grafitová šedá / cappuccino

—
slonová kosť / škoricová

—
slonová kosť / mokka

—
slonová kosť / svetlomodrá

—
grafitová šedá / mokka

—
šampanská metalíza

—
grafitová šedá / slonová kosť

—
grafitová šedá / grafitová šedá

—
slonová kosť / cappuccino

basic55

NOVINKA
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Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
basic55®
Spínače

Poznámky:
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

1 Spínač jednopólový s krytom 
  biela   3521B-A0134594 10/1
  slonová kosť   3521B-A0134592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A0134593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A0134595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC

6 Prepínač striedavý s krytom 
  biela   3521B-A0634594 10/1
  slonová kosť   3521B-A0634592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A0634593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A0634595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový s krytom 
  biela   3521B-A0734594 10/1
  slonová kosť   3521B-A0734592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A0734593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A0734595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC

5 Prepínač sériový s krytom 
  biela   3521B-A0534594 10/1
  slonová kosť   3521B-A0534592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A0534593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A0534595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC

1/0+1/0 Ovládač zapínací dvojitý s krytom 
  biela   3521B-A8734594 10/1
  slonová kosť   3521B-A8734592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A8734593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A8734595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 A, 250 V AC

6+6 Prepínač striedavý dvojitý s krytom 
  biela   1012-0-2144 10/1
     (2CKA001012A2144*)

  slonová kosť   1012-0-2151 10/1
     (2CKA001012A2151*)

  šampanská metalíza   1012-0-2171 10/1
     (2CKA001012A2171*)

  grafitová šedá   1012-0-2181 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.    (2CKA001012A2181*)

basic55®  10 AX, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1/0 Ovládač zapínací s krytom, 
 so svorkou N biela   3521B-A9134594 10/1
  slonová kosť   3521B-A9134592 10/1
  šampanská metalíza   3521B-A9134593 10/1
  grafitová šedá   3521B-A9134595 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8



Radenie / Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks
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—
basic55®
Spínače • Komunikačná technika

Poznámky:
1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

6S, 6So Prepínač striedavý s krytom,  
1S, 1So so svorkou N, s priezorom 1) biela   3521B-A2534694 10/1
 Pre radenie So je nutné doobjednať slonová kosť   3521B-A2534692 10/1
 tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). šampanská metalíza   3521B-A2534693 10/1
 Pre radenie S je nutné doobjednať grafitová šedá   3521B-A2534695 10/1
 tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444).

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

6/0, 6/0So, 6/0S Ovládač prepínací s krytom,   
1/0, 1/0So, 1/0S so svorkou N, s priezorom 1) biela   3521B-A8634694 10/1
 Pre radenie So je nutné doobjednať slonová kosť   3521B-A8634692 10/1
 tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). šampanská metalíza   3521B-A8634693 10/1
 Pre radenie S je nutné doobjednať grafitová šedá   3521B-A8634695 10/1
 tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444).

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 A, 250 V AC

7So Prepínač krížový s krytom, 
 s priezorom 1) biela   3521B-A0734694 10/1
 Pre radenie So je nutné doobjednať slonová kosť   3521B-A0734692 10/1
 tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). šampanská metalíza   3521B-A0734693 10/1
  grafitová šedá   3521B-A0734695 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55®  10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

TV+R Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej   
5011-A3503 a satelitnej biela   1724-0-4283 10/1
5011-A3607     (2CKA001724A4283*)

5011-A3610  slonová kosť   1724-0-4284 10/1
5011-A3614     (2CKA001724A4284*)

  šampanská metalíza   1724-0-4311 10/1
TV+R+SAT     (2CKA001724A4311*)

5011-A3303  grafitová šedá   1724-0-4314 10/1
     (2CKA001724A4314*)

basic55® Typové číslo: 1743-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA000230A0403 Kryt zásuvky reproduktorovej,     
2CKA000230A0402 komunikačnej priamej alebo biela   1724-0-4275 10/1
2CKA000230A0404 prístroja nabíjacieho USB    (2CKA001724A4275*)

2CKA000230A0432 Pre reproduktorovú zásuvku, pre komunikačné slonová kosť   1724-0-4279 10/1
2CKA000230A0420 zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací    (2CKA001724A4279*)

2CKA000230A0426 prístoj USB. šampanská metalíza   1724-0-4312 10/1
2CKA006400A0094     (2CKA001724A4312*)

  grafitová šedá   1724-0-4315 10/1
     (2CKA001724A4315*)

basic55® Typové číslo: 2539-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

KEJ-C5E-U-TL Kryt zásuvky komunikačnej, jednonásobnej     
KEJ-C5E-S-TL s kovovým upevňovacím strmeňom biela   1753-0-0213 10/1
KEJ-C6-U-TL Pre kompletnú zásuvku je nutné použiť moduly    (2CKA001753A0213*)

KEJ-C6-S-TL typu keystone RJ45 – pozrite strany 240 - 241. slonová kosť   1753-0-0211 10/1
KEJ-C6A-S-10G     (2CKA001753A0211*)

KEJ-C6A-S-HD 90  šampanská metalíza   1753-0-0212 10/1
     (2CKA001753A0212*)

  grafitová šedá   1753-0-0214 10/1
     (2CKA001753A0214*)

basic55® Typové číslo: 2561-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA001012A1713 Kryt spínača kartového 
  biela   1710-0-3864 10/1
     (2CKA001710A3864*)

  slonová kosť   1710-0-3865 10/1
     (2CKA001710A3865*)

  šampanská metalíza   1710-0-3929 10/1
     (2CKA001710A3929*)

  grafitová šedá   1710-0-3933 10/1
     (2CKA001710A3933*)

basic55®  Typové číslo: 1792-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8



—
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—
basic55®
Komunikačná technika • Termostaty • Stmievače

Poznámky:
16) Podsvietenie krytu tlejivkou nie je možné použiť.
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

 Novinka

2CKA006410A0393 Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača 
2CKA006410A0399 časovacieho komfortného Busch-Timer® biela   6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518 alebo snímača kvality vzduchu    (2CKA006430A0352*)

  slonová kosť   6430-0-0353 10/1
     (2CKA006430A0353*)

  šampanská metalíza   6430-0-0392 10/1
     (2CKA006430A0392*)

  grafitová šedá   6430-0-0393 10/1
     (2CKA006430A0393*)

basic55® Typové číslo: 6435-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA001753A8055 Kryt zásuvky komunikačnej, dvojnásobnej     
KEJ-C5E-U-TL S krycími clonkami. biela   1710-0-3945 10/1
KEJ-C5E-S-TL Pre kompletnú zásuvku je nutné použiť strmeň    (2CKA001710A3945*)

KEJ-C6-U-TL so soklom 2CKA001753A8055 a moduly typu slonová kosť   1710-0-3944 10/1
KEJ-C6-S-TL keystone RJ45 – pozrite strany 240 - 241.    (2CKA001710A3944*)

KEJ-C6A-S-10G  šampanská metalíza   1710-0-3941 10/1
KEJ-C6A-S-HD 90     (2CKA001710A3941*)

  grafitová šedá   1710-0-3942 10/1
     (2CKA001710A3942*)

basic55® Typové číslo: 1800-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003 Termostat univerzálny programovateľný    
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  biela   3292B-A10301 94 1
 Voliteľná funkcia priestorového, podlahového  slonová kosť   3292B-A10301 92 1
 alebo kombinovaného termostatu. šampanská metalíza   3292B-A10301 93 1
 Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C grafitová šedá    3292B-A10301 95 1
 Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka
 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min.
 po 5 min.; dni v týždni 1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7)
 Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, soft-
 vérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia,
 min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
 nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie
 kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov,
 inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín,
 automatický prechod zimný/letný čas, zámka
 tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača
 teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) 
 Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) 
 Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.
 Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C 
basic55® Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť. 

3292U-A00003 Termostat univerzálny    
 s otočným nastavením teploty  biela   3292B-A10101 94 1
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  slonová kosť   3292B-A10101 92 1
 Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového šampanská metalíza   3292B-A10101 93 1
 termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia grafitová šedá    3292B-A10101 95 1
 stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na
 zapnutie/vypnutie regulácie (neodopne od napájania)
 a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).
 Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C

 Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: 
 Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K
 Hysteréza: cca ±0,25 K

 Podlahový termostat:    
 Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C     
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K     
 Hysteréza: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacieho    
 prístroja je nutné pripojiť snímač teploty 
basic55® 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky). 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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—
basic55®
Snímače pohybu

Poznámky:
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

 Novinka

2CKA006515A0704 Kryt stmievača s otočným ovládačom 
2CKA006512A0057 S upevňovacou maticou a tlejivkou. biela   6599-0-2928 10/1
2CKA006520A0227     (2CKA006599A2928*)

2CKA006517A0018 Náhradná tlejivka: 2CKA006599A0518 slonová kosť   6599-0-2929 10/1
2CKA006513A0568     (2CKA006599A2929*)

2CKA006599A2035 16)  šampanská metalíza   6599-0-2990 10/1
2CKA006513A0590     (2CKA006599A2990*)

2CKA006512A0345  grafitová šedá   6599-0-2991 10/1
2CKA006599A2987     (2CKA006599A2991*)

2CKA006599A2988
2CKA006599A3025
2CKA006599A3026

   

basic55® Typové číslo: 2115-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006560A1205 Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom
2CKA006590A0171 S tlejivkou. biela   6599-0-2997 1
2CKA006550A0042 16)     (2CKA006599A2997*)

2CKA006401A0049 Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282 slonová kosť   6599-0-2996 1
2CKA006512A0323     (2CKA006599A2996*)

  šampanská metalíza   6599-0-2993 1
     (2CKA006599A2993*)

  grafitová šedá   6599-0-2994 1
     (2CKA006599A2994*)

basic55® Typové číslo: 6543-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

3299U-A00006 Snímač spínača automatického    
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny – pozrite str. 594)  biela   3299B-A02182 94 1
3299U-A00001 Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonová kosť   3299B-A02182 92 1
 prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; šampanská metalíza   3299B-A02182 93 1
 oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením  grafitová šedá   3299B-A02182 95 1
 integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.)
 Pracovná teplota: –10 °C až +55 °C

 Snímač je nutné skombinovať s vhodnou
basic55® silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. 1 2 3 4 5 6 7 8

3299.-A.3108 .. Vysielač RF s krátkocestným ovládačom,    
3299-11508 nástenný biela   3299B-A21908 94 1
3299-15508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie slonová kosť   3299B-A21908 92 1
3299-233.8 prístrojov s RF prijímačom. šampanská metalíza   3299B-A21908 93 1
3299-83338  grafitová šedá   3299B-A21908 95 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
basic55® diaľkové ovládanie“. 1 2 3 4 5 6 7 8

1/0+1/0 Ovládač žalúziový jednopólový 
s blokovaním s krytom biela   1413-0-1082 10/1
     (2CKA001413A1082*)

  slonová kosť   1413-0-1085 10/1
     (2CKA001413A1085*)

  šampanská metalíza   1413-0-1094 10/1
     (2CKA001413A1094*)

  grafitová šedá   1413-0-1098 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.    (2CKA001413A1098*)

basic55®  10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1+1 Spínač žalúziový jednopólový 
s blokovaním s krytom biela   1012-0-2140 10/1
     (2CKA001012A2140*)

  slonová kosť   1012-0-2147 10/1
     (2CKA001012A2147*)

  šampanská metalíza   1012-0-2166 10/1
     (2CKA001012A2166*)

  grafitová šedá   1012-0-2176 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.    (2CKA001012A2176*)

basic55®  10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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—
basic55®
Žalúziové spínače • AudioWorld • Ostatné prístroje

2CKA006410A0393 Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača 
2CKA006410A0399 časovacieho komfortného Busch-Timer® biela   6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518 alebo snímača kvality vzduchu    (2CKA006430A0352*)

  slonová kosť   6430-0-0353 10/1
     (2CKA006430A0353*)

  šampanská metalíza   6430-0-0392 10/1
     (2CKA006430A0392*)

  grafitová šedá   6430-0-0393 10/1
     (2CKA006430A0393*)

basic55® Typové číslo: 6435-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0041 Kryt zosilňovača s tunerom FM a RDS,
2CKA008200A0153 FM a Bluetooth alebo ABB-Radio iNet biela   8200-0-0169 10/1
2CKA008200A0194     (2CKA008200A0169*)

  slonová kosť   8200-0-0166 10/1
     (2CKA008200A0166*)

  šampanská metalíza   8200-0-0157 10/1
     (2CKA008200A0157*)

  grafitová šedá   8200-0-0160 10/1
     (2CKA008200A0160*)

basic55® Typové číslo: 8252-9x-507

2CKA008200A0042 Kryt reproduktora
 Pre zapustený reproduktor. biela   8200-0-0170 10/1
 S guľatou mriežkou.    (2CKA008200A0170*)

  slonová kosť   8200-0-0167 10/1
     (2CKA008200A0167*)

  šampanská metalíza   8200-0-0158 10/1
     (2CKA008200A0158*)

  grafitová šedá   8200-0-0161 10/1
     (2CKA008200A0161*)

basic55® Typové číslo: 8253-9x-507

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

 Vývodka káblová
 S odľahčovacou sponou. biela   1710-0-3772 10/1
 Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý    (2CKA001710A3772*)

 prívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm². slonová kosť   1710-0-3773 10/1
 Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.    (2CKA001710A3773*)

  šampanská metalíza   1710-0-3932 10/1
     (2CKA001710A3932*)

  grafitová šedá   1710-0-3936 10/1
     (2CKA001710A3936*)

basic55® Typové číslo: 2527-9x-507

 Kryt zaslepovací
 S kovovým upevňovacím strmeňom. biela   1715-0-0312 10/1
     (2CKA001715A0312*)

  slonová kosť   1715-0-0313 10/1
     (2CKA001715A0313*)

  šampanská metalíza   1715-0-0314 10/1
     (2CKA001715A0314*)

  grafitová šedá   1715-0-0315 10/1
     (2CKA001715A0315*)

basic55® Typové číslo: 2538-9x-507

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom biela   5521B-A0234794 10/1
  slonová kosť   5521B-A0234792 10/1
  

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami biela   5521B-A0235794 10/1
  slonová kosť   5521B-A0235792 10/1
  šampanská metalíza   5521B-A0235793 10/1
  grafitová šedá   5521B-A0235795 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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—
basic55®
Zásuvky

Poznámky:
18)  Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite  

krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, biela   2017-0-0878 10/1
 s clonkami, s USB nabíjaním    (2CKA002017A0878*)

 Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie slonová kosť   2017-0-0877 10/1
 mobilného koncového zariadenia so štandardným    (2CKA002017A0877*)

 nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684
 pomocou USB kábla typu A.
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
 Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV)
 Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA
 Vlastná spotreba: 0,1 W
 Vstavaná hĺbka: 35 mm
 Nie je možné používať na dátový prenos.

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela   5599B-A0235794 10/1
 s ochranou pred prepätím slonová kosť   5599B-A0235792 10/1
 Optická signalizácia poruchy. šampanská metalíza   5599B-A0235793 10/1
  grafitová šedá   5599B-A0235795 10/1

 Technické parametre – pozrite stranu 577.
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

2× (2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, biela   5513B-C0235794 10/1
 s natočenou dutinou 18) slonová kosť   5513B-C0235792 10/1
  šampanská metalíza   5513B-C0235793 10/1
 Medzirámček nie je možné vymeniť. grafitová šedá   5513B-C0235795 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 250 V AC

2× (2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, biela   5593B-C0235794 10/1
 s natočenou dutinou, slonová kosť   5593B-C0235792 10/1
 s ochranou pred prepätím 18) šampanská metalíza   5593B-C0235793 10/1
 Optická signalizácia poruchy. grafitová šedá   5593B-C0235795 10/1

 Medzirámček nie je možné vymeniť.
 Technické parametre – pozrite stranu 577.
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
basic55® 16 A, 230 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

 Ďalšie produkty dizajnového radu basic55® nájdete v kapitolách:
 – ABB-free@home®
 – Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
 – Zásuvky iných systémov
 – Úložný materiál
 – Bezdrôtové diaľkové ovládanie

 Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.
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—
basic55®
Rámčeky

Poznámky:
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 jednonásobný biela   1725-0-1479 10/1
     (2CKA001725A1479*)

  slonová kosť   1725-0-1484 10/1
     (2CKA001725A1484*)

  šampanská metalíza   1725-0-1501 10/1
     (2CKA001725A1501*)

  grafitová šedá   1725-0-1506 10/1
     (2CKA001725A1506*)

  mokka   1725-0-1531 10/1
     (2CKA001725A1531*)

  škoricová   1725-0-1516 10/1
     (2CKA001725A1516*)

  svetlomodrá   1725-0-1521 10/1
     (2CKA001725A1521*)

  cappuccino   1725-0-1526 10/1
     (2CKA001725A1526*)

 Rámček sa dodáva v balení spolu
 s medzirámčekom v príslušnej farbe.
basic55® Typové číslo: 2511-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

 Rámček na elektroinštalačné prístroje
 dvojnásobný biela   1725-0-1480 10/1
 Na vodorovnú aj zvislú montáž.    (2CKA001725A1480*)

  slonová kosť   1725-0-1485 10/1
     (2CKA001725A1485*)

  šampanská metalíza   1725-0-1502 10/1
     (2CKA001725A1502*)

  grafitová šedá   1725-0-1507 10/1
     (2CKA001725A1507*)

  mokka   1725-0-1532 10/1
     (2CKA001725A1532*)

  škoricová   1725-0-1517 10/1
     (2CKA001725A1517*)

  svetlomodrá   1725-0-1522 10/1
     (2CKA001725A1522*)

  cappuccino   1725-0-1527 10/1
     (2CKA001725A1527*)

 Rámček sa dodáva v balení spolu
 s medzirámčekom v príslušnej farbe.
basic55® Typové číslo: 2512-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

 Rámček na elektroinštalačné prístroje
 trojnásobný biela   1725-0-1481 10/1
 Na vodorovnú aj zvislú montáž.    (2CKA001725A1481*)

  slonová kosť   1725-0-1486 10/1
     (2CKA001725A1486*)

  šampanská metalíza   1725-0-1503 10/1
     (2CKA001725A1503*)

  grafitová šedá   1725-0-1508 10/1
     (2CKA001725A1508*)

  mokka   1725-0-1533 10/1
     (2CKA001725A1533*)

  škoricová   1725-0-1518 10/1
     (2CKA001725A1518*)

  svetlomodrá   1725-0-1523 10/1
     (2CKA001725A1523*)

  cappuccino   1725-0-1528 10/1
     (2CKA001725A1528*)

 Rámček sa dodáva v balení spolu
 s medzirámčekom v príslušnej farbe.
basic55® Typové číslo: 2513-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
* Objednávací kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

 Rámček na elektroinštalačné prístroje
 štvornásobný biela   1725-0-1482 10/1
 Na vodorovnú aj zvislú montáž.    (2CKA001725A1482*)

  slonová kosť   1725-0-1487 10/1
     (2CKA001725A1487*)

  šampanská metalíza   1725-0-1504 10/1
     (2CKA001725A1504*)

  grafitová šedá   1725-0-1509 10/1
     (2CKA001725A1509*)

  mokka   1725-0-1534 10/1
     (2CKA001725A1534*)

  škoricová   1725-0-1519 10/1
     (2CKA001725A1519*)

  svetlomodrá   1725-0-1524 10/1
     (2CKA001725A1524*)

  cappuccino   1725-0-1529 10/1
     (2CKA001725A1529*)

 Rámček sa dodáva v balení spolu
 s medzirámčekom v príslušnej farbe.
basic55® Typové číslo: 2514-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

 Rámček na elektroinštalačné prístroje
 päťnásobný biela   1725-0-1483 10/1
 Na vodorovnú aj zvislú montáž.    (2CKA001725A1483*)

  slonová kosť   1725-0-1488 10/1
     (2CKA001725A1488*)

  šampanská metalíza   1725-0-1505 10/1
     (2CKA001725A1505*)

  grafitová šedá   1725-0-1510 10/1
     (2CKA001725A1510*)

  mokka   1725-0-1535 10/1
     (2CKA001725A1535*)

  škoricová   1725-0-1520 10/1
     (2CKA001725A1520*)

  svetlomodrá   1725-0-1525 10/1
     (2CKA001725A1525*)

  cappuccino   1725-0-1530 10/1
     (2CKA001725A1530*)

 Rámček sa dodáva v balení spolu
 s medzirámčekom v príslušnej farbe.
basic55® Typové číslo: 2515-9x-507 1 2 3 4 5 6 7 8

 Dekoratívny medzirámček
  fosforeskujúca   1726-0-0228 10/1
     (2CKA001726A0228*)

  strieborná   1726-0-0223 10/1
     (2CKA001726A0223*)

  biela   1726-0-0218 10/1
     (2CKA001726A0218*)

  slonová kosť   1726-0-0220 10/1
     (2CKA001726A0220*)

  šampanská metalíza   1726-0-0230 10/1
     (2CKA001726A0230*)

  grafitová šedá   1726-0-0232 10/1
     (2CKA001726A0232*)

  tmavomodrá   1726-0-0222 10/1
     (2CKA001726A0222*)

  svetlozelená   1726-0-0224 10/1
     (2CKA001726A0224*)

  oranžová   1726-0-0225 10/1
     (2CKA001726A0225*)

  žltá   1726-0-0226 10/1
     (2CKA001726A0226*)

  ružová   1726-0-0227 10/1
     (2CKA001726A0227*)

basic55® Typové číslo: 2516-9xx-507 1 2 3 4 5 6 7 8


