
82 A B B K ATA LÓ G D O M OV Ý EL EK TR O I NŠ TA L AČN Ý M ATER I Á L



83L E V IT ®

—
biela / ľadová biela

—
žltá / dymová čierna

—
slonová kosť / biela

—
oranžová / dymová čierna

—
macchiato / biela

—
zelená / dymová čierna

—
biela / dymová čierna

—
biela / biela

—
červená / dymová čierna

—
šedá / biela

—
Levit®

Nevšedný farebný zážitok, ktorý láka nielen oči. Je to
výzva k hre detí i dospelých, ktorá sa vznáša na stenách.
Levit® pestrý pre radosť. Pestrý ako život s deťmi.

Levit,
Levit M

NOVINKA
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—
onyx / dymová čierna

—
titánová / dymová čierna

—
perleťová / ľadová biela

—
Levit®M

Harmónia neutrálnych metalických tónov pre ešte väčší efekt. 
Nielenže sa vznáša na stenách, ale teraz dodá interiéru aj punc 
exkluzivity rešpektujúci moderné trendy. Hravosť i výnimočnosť.

—
oceľová / dymová čierna

NOVINKA

Levit M



86

Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Spínače

3559-A01345 Kryt jednoduchý 
3559-A06345 Pre spínače radenia 1, 6, 7. Levit ®
3559-A07345 Pre ovládače radenia 1/0, 6/0. biela / ľadová biela   3559H-A00651 01 20/1
3559-A91345  biela / biela   3559H-A00651 03 20/1
3559-A86345  šedá / biela   3559H-A00651 16 20/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00651 17 20/1
  macchiato / biela    3559H-A00651 18 20/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00651 62 20/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00651 64 20/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00651 65 20/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00651 66 20/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00651 67 20/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00651 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00651 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00651 69 20/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00651 70 20/1

Levit®
Levit ®M

3559-A01345 Kryt jednoduchý s čírym priezorom 
3559-A21345 Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Levit ®
3559-A06345 Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). biela / ľadová biela   3559H-A00653 01 20/1
3559-A25345   biela / biela   3559H-A00653 03 20/1
3559-A07345 Pre radenie So, S odporúčame použiť LED šedá / biela   3559H-A00653 16 20/1
3559-A91345 (3916-0544., 3916-10444). slonová kosť / biela    3559H-A00653 17 20/1
3559-A86345  macchiato / biela    3559H-A00653 18 20/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00653 62 20/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00653 64 20/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00653 65 20/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00653 66 20/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00653 67 20/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00653 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00653 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00653 69 20/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00653 70 20/1

Levit®
Levit®M

3559-A02345 Kryt jednoduchý s červeným priezorom 
 Pre spínače radenia 2S (2). Levit ®
  biela / ľadová biela   3559H-A00655 01 5/1
 Pre radenie 2S odporúčame použiť LED  biela / biela   3559H-A00655 03 5/1
 (3916-10444). šedá / biela   3559H-A00655 16 5/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00655 17 5/1
  macchiato / biela    3559H-A00655 18 5/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00655 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00655 64 5/1
  červená / dymová čierna 3559H-A00655 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00655 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00655 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00655 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00655 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00655 69 5/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00655 70 5/1

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
 Novinka
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Spínače

Poznámky:
 Novinka

3559-A05345 Kryt delený
3559-A52345 Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Levit ®
3559-A53345 Pre ovládač radenia 1/0+1/0. biela / ľadová biela   3559H-A00652 01 20/1
3559-A87345  biela / biela   3559H-A00652 03 20/1
  šedá / biela   3559H-A00652 16 20/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00652 17 20/1
  macchiato / biela    3559H-A00652 18 20/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00652 62 20/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00652 64 20/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00652 65 20/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00652 66 20/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00652 67 20/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00652 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00652 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00652 69 20/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00652 70 20/1

Levit®
Levit®M

3559-A92445 Kryt spínača kartového
  Levit ®
  biela / ľadová biela   3559H-A00700 01 20/1
  biela / biela   3559H-A00700 03 20/1
  šedá / biela   3559H-A00700 16 20/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00700 17 20/1
  macchiato / biela    3559H-A00700 18 20/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00700 62 20/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00700 64 20/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00700 65 20/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00700 66 20/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00700 67 20/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00700 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00700 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00700 69 20/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00700 70 20/1

Levit®
Levit®M

1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchý s potlačou
 Pre spínač radenia 3. Levit ®
 Nie je možné použiť tlejivku. biela / ľadová biela   3559H-A00933 01 5/1
  biela / biela   3559H-A00933 03 5/1
  šedá / biela   3559H-A00933 16 5/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00933 17 5/1
  macchiato / biela    3559H-A00933 18 5/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00933 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00933 64 5/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00933 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00933 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00933 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00933 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00933 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00933 69 5/1
  titánová / dym. čierna  3559H-A00933 70 5/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Komunikačná technika

Poznámky:
 Novinka

TV+R Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej 
5011-A3503 (a satelitnej) Levit ®
5011-A3607  biela   5011H-A00300 03 10/1
5011-A3610  šedá   5011H-A00300 16 10/1
5011-A3614  slonová kosť    5011H-A00300 17 10/1
  macchiato    5011H-A00300 18 10/1
TV+R+SAT  žltá   5011H-A00300 64 10/1
5011-A3303  červená    5011H-A00300 65 10/1
  oranžová   5011H-A00300 66 10/1
  zelená   5011H-A00300 67 10/1

  Levit ®M
  onyx   5011H-A00300 63 10/1
  perleťová   5011H-A00300 68 10/1
  oceľová   5011H-A00300 69 10/1
  titánová   5011H-A00300 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA000230A0403 Kryt zásuvky reproduktorovej, 
2CKA000230A0404 komunikačnej priamej alebo Levit ®
2CKA000230A0432 prístroja nabíjacieho USB biela   5014H-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420 Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku šedá   5014H-A00040 16 10/1
2CKA000230A0426 (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), slonová kosť    5014H-A00040 17 10/1
2CKA006400A0094 pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA macchiato    5014H-A00040 18 10/1
 alebo pre nabíjací prístoj USB. žltá   5014H-A00040 64 10/1
  červená    5014H-A00040 65 10/1
  oranžová   5014H-A00040 66 10/1
  zelená   5014H-A00040 67 10/1

  Levit ®M
  onyx   5014H-A00040 63 10/1
  perleťová   5014H-A00040 68 10/1
  oceľová   5014H-A00040 69 10/1
  titánová   5014H-A00040 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

KEJ-C5E-U-TL Kryt zásuvky komunikačnej 
KEJ-C5E-S-TL S popisovým poľom. Levit ®
KEJ-C6-U-TL S kovovým upevňovacím strmeňom. biela   5014H-A01018 03 10/1
KEJ-C6-S-TL Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek šedá   5014H-A01018 16 10/1
KEJ-C6A-S-10G typu Modular-Jack (keystone), záslepiek slonová kosť    5014H-A01018 17 10/1
KEJ-C6A-S-HD 90 alebo reproduktorových svoriek macchiato    5014H-A01018 18 10/1
1116412-3 (max. odporúčaná šírka 18,3 mm). žltá   5014H-A01018 64 10/1
1479190-3 Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm červená    5014H-A01018 65 10/1
1479191-3  oranžová   5014H-A01018 66 10/1
  zelená   5014H-A01018 67 10/1

  Levit ®M
  onyx   5014H-A01018 63 10/1
  perleťová   5014H-A01018 68 10/1
  oceľová   5014H-A01018 69 10/1
  titánová   5014H-A01018 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

5014G-A02018 .. Záslepka  
5014A-A02018 .. pre zásuvku komunikačnú šedá   1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..

Swing® (L)
Tango®, Levit® (M)
Decento® 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Termostaty • Časové spínače

3292U-A00013 Hodiny spínacie programovateľné    
3292U-A00003 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  Levit ®
 Prevádzkové režimy: manuálny, automatický,    biela / ľadová biela   3292H-A20301 01 1
 automatický astro, časovač, dovolenka biela / biela   3292H-A20301 03 1
 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. šedá / biela   3292H-A20301 16 1
 po 5 min.; dni v týždni 1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) slonová kosť / biela    3292H-A20301 17 1
 Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné macchiato / biela    3292H-A20301 18 1
 súradnice, časové pásmo, korekcia východu biela / dymová čierna   3292H-A20301 62 1
 a západu slnka), voľba reakcie na ovládanie žltá / dymová čierna   3292H-A20301 64 1
 vonkajším kontaktom, inverzia funkcie výstupu,  červená / dymová čierna  3292H-A20301 65 1
 počítadlo prevádzkových hodín, automatický  oranžová / dymová čierna 3292H-A20301 66 1
 prechod zimný/letný čas, meranie priestorovej  zelená / dymová čierna  3292H-A20301 67 1
 teploty, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja,
 voľba jazyka (CZ, EN, RUS). Levit ®M
 Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) onyx / dymová čierna   3292H-A20301 63 1
 Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. perleťová / ľadová biela  3292H-A20301 68 1
 Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C oceľová / dym. čierna   3292H-A20301 69 1
  titánová / dym. čierna  3292H-A20301 70 1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
 Novinka

3292U-A00003 Termostat univerzálny programovateľný
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  Levit ®
 Voliteľná funkcia priestorového, podlahového biela / ľadová biela   3292H-A10301 01 1
 alebo kombinovaného termostatu. biela / biela   3292H-A10301 03 1
 Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C šedá / biela   3292H-A10301 16 1
 Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka slonová kosť / biela    3292H-A10301 17 1
 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. macchiato / biela    3292H-A10301 18 1
 po 5 min.; dni v týždni 1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) biela / dymová čierna   3292H-A10301 62 1
 Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, soft- žltá / dymová čierna   3292H-A10301 64 1
 vérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia,   červená / dymová čierna  3292H-A10301 65 1
 min. a max. teplota podlahy, obmedzenie  oranžová / dymová čierna 3292H-A10301 66 1
 nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie  zelená / dymová čierna  3292H-A10301 67 1
 kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov,
 inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín,  Levit ®M
 automatický prechod zimný/letný čas, zámka     onyx / dymová čierna   3292H-A10301 63 1
 tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača perleťová / ľadová biela  3292H-A10301 68 1
 teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)  oceľová / dym. čierna   3292H-A10301 69 1
 Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok)  titánová / dym. čierna  3292H-A10301 70 1
 Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.
Levit® Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C 
Levit®M Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť. 

3292U-A00003 Termostat univerzálny
 s otočným nastavením teploty  Levit ®
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  biela / ľadová biela   3292H-A10101 01 1
 Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového biela / biela   3292H-A10101 03 1
 termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia šedá / biela   3292H-A10101 16 1
 stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zap- slonová kosť / biela    3292H-A10101 17 1
 nutie/vypnutie regulácie (neodopne od napájania) macchiato / biela    3292H-A10101 18 1
 a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). biela / dymová čierna   3292H-A10101 62 1
 Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C žltá / dymová čierna   3292H-A10101 64 1
    červená / dymová čierna  3292H-A10101 65 1
 Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:  oranžová / dymová čierna 3292H-A10101 66 1
 Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C  zelená / dymová čierna  3292H-A10101 67 1
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K
 Hysteréza: cca ±0,25 K  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3292H-A10101 63 1
 Podlahový termostat: perleťová / ľadová biela  3292H-A10101 68 1
 Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C  oceľová / dym. čierna   3292H-A10101 69 1
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K  titánová / dym. čierna  3292H-A10101 70 1
 Hysteréza: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacieho    
Levit® prístroja je nutné pripojiť snímač teploty 
Levit®M 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky). 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

2CKA006512A0345 Kryt stmievača s otočným ovládačom 16) 
2CKA006514A0111 S upevňovacou maticou. Levit ®
2CKA006515A0704 S dištančným krúžkom pre 2CKA006514A0111.  biela / ľadová biela   3294H-A00123 01 5/1
2CKA006512A0057  biela / biela   3294H-A00123 03 5/1
2CKA006520A0227  šedá / biela   3294H-A00123 16 5/1
2CKA006517A0018  slonová kosť / biela    3294H-A00123 17 5/1
2CKA006513A05..  macchiato / biela    3294H-A00123 18 5/1
2CKA006599A2035  biela / dymová čierna   3294H-A00123 62 5/1
2CKA006599A298.  žltá / dymová čierna   3294H-A00123 64 5/1
2CKA006599A302.  červená / dymová čierna  3294H-A00123 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3294H-A00123 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3294H-A00123 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3294H-A00123 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3294H-A00123 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3294H-A00123 69 5/1
  titánová / dym. čierna  3294H-A00123 70 5/1

Levit®
Levit®M

Poznámky: 
 Novinka

2CKA006560A1205 Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom 
2CKA006590A0171   Levit ®
2CKA006512A0323  biela / ľadová biela   3299H-A00100 01 5/1
2CKA006550A0042  biela / biela   3299H-A00100 03 5/1
  šedá / biela   3299H-A00100 16 5/1
  slonová kosť / biela    3299H-A00100 17 5/1
  macchiato / biela    3299H-A00100 18 5/1
  biela / dymová čierna   3299H-A00100 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3299H-A00100 64 5/1
  červená / dymová čierna  3299H-A00100 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3299H-A00100 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3299H-A00100 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3299H-A00100 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3299H-A00100 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3299H-A00100 69 5/1
  titánová / dym. čierna  3299H-A00100 70 5/1

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Časové spínače • Stmievače

2CKA006410A0393 Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača
2CKA006410A0399 časovacieho komfortného Busch-Timer® Levit ®
2CKA001032A0518 alebo snímača kvality vzduchu biela   3299H-A40100 03 5/1
 V prípade samostatnej inštalácie prístroja je šedá   3299H-A40100 16 5/1
 nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom slonová kosť    3299H-A40100 17 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – pozrite str. 99. macchiato    3299H-A40100 18 5/1
  žltá   3299H-A40100 64 5/1
 V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných červená    3299H-A40100 65 5/1
 kombinácií je nutné na tento kryt použiť oranžová   3299H-A40100 66 5/1
 štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti zelená   3299H-A40100 67 5/1
 (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja
 v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo Levit ®M
 stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm onyx   3299H-A40100 63 5/1
 (3901H-A00.55 ..) – pozrite str. 100. perleťová   3299H-A40100 68 5/1
  oceľová   3299H-A40100 69 5/1
 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi  titánová   3299H-A40100 70 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Regulátor otáčok • Snímače pohybu • Diaľkové ovládanie

3299.-A.3108 .. Vysielač RF jednonásobný, nástenný
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie Levit ®
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. biela / ľadová biela   3299H-A21908 01 1
3299-233.8  biela / biela   3299H-A21908 03 1
3299-83338  šedá / biela   3299H-A21908 16 1
3299-2..08  slonová kosť / biela    3299H-A21908 17 1
3299-.1408  macchiato / biela    3299H-A21908 18 1
3299-1.308  biela / dymová čierna   3299H-A21908 62 1
3299-13508  žltá / dymová čierna   3299H-A21908 64 1
  červená / dymová černá   3299H-A21908 65 1
  oranžová / dymová černá 3299H-A21908 66 1
  zelená / dymová čierna  3299H-A21908 67 1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3299H-A21908 63 1
  perleťová / ľadová biela  3299H-A21908 68 1
  oceľová / dym. čierna   3299H-A21908 69 1
  titánová / dym. čierna   3299H-A21908 70 1

Levit® Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
Levit®M  diaľkové ovládanie“.

3299U-A00006 Snímač spínača automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) 
3299U-A00001 Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / ľadová biela   3299H-A02182 01 1
 prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; biela / biela   3299H-A02182 03 1
 oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením šedá / biela   3299H-A02182 16 1
 integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) slonová kosť / biela    3299H-A02182 17 1
 Pracovná teplota: –10 °C až +55 °C  macchiato / biela    3299H-A02182 18 1
  biela / dymová čierna   3299H-A02182 62 1
  žltá / dymová čierna   3299H-A02182 64 1
  červená / dymová čierna  3299H-A02182 65 1
  oranžová / dymová čierna 3299H-A02182 66 1
  zelená / dymová čierna  3299H-A02182 67 1

  
  onyx / dymová čierna   3299H-A02182 63 1
  perleťová / ľadová biela  3299H-A02182 68 1
  oceľová / dym. čierna   3299H-A02182 69 1
  titánová / dym. čierna  3299H-A02182 70 1

Levit® Snímač je nutné skombinovať s vhodnou
Levit®M silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130 Kryt regulátora otáčok
 S upevňovacou maticou. Levit ®
  biela / ľadová biela   3294H-A00130 01 5/1
  biela / biela   3294H-A00130 03 5/1
  šedá / biela   3294H-A00130 16 5/1
  slonová kosť / biela    3294H-A00130 17 5/1
  macchiato / biela    3294H-A00130 18 5/1
  biela / dymová čierna   3294H-A00130 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3294H-A00130 64 5/1
  červená / dymová čierna  3294H-A00130 65 5/1
  oranžová / dymová černá 3294H-A00130 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3294H-A00130 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3294H-A00130 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3294H-A00130 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3294H-A00130 69 5/1
  titánová / dym. čierna   3294H-A00130 70 5/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky: 
 Novinka
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

3559-A89345 Kryt spínača žalúziového
3559-A88345 delený s potlačou Levit ®
 Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. biela / ľadová biela   3559H-A00662 01 5/1
 Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním. biela / biela   3559H-A00662 03 5/1
  šedá / biela   3559H-A00662 16 5/1
  slonová kosť / biela    3559H-A00662 17 5/1
  macchiato / biela    3559H-A00662 18 5/1
  biela / dymová čierna   3559H-A00662 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3559H-A00662 64 5/1
  červená / dymová čierna  3559H-A00662 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3559H-A00662 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3559H-A00662 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A00662 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3559H-A00662 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3559H-A00662 69 5/1
  titánová / dym. čierna   3559H-A00662 70 5/1

Levit®
Levit®M

2CKA006410A0378 Kryt spínača žalúziového 
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol®  II Levit ®
2CKA006401A0051 s krátkocestným ovládačom biela / ľadová biela   3299H-A00110 01 5/1
  biela / biela   3299H-A00110 03 5/1
  šedá / biela   3299H-A00110 16 5/1
   slonová kosť / biela    3299H-A00110 17 5/1
  macchiato / biela    3299H-A00110 18 5/1
  biela / dymová čierna   3299H-A00110 62 5/1
  žltá / dymová čierna   3299H-A00110 64 5/1
  červená / dymová čierna  3299H-A00110 65 5/1
  oranžová / dymová čierna 3299H-A00110 66 5/1
  zelená / dymová čierna  3299H-A00110 67 5/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3299H-A00110 63 5/1
  perleťová / ľadová biela  3299H-A00110 68 5/1
  oceľová / dym. čierna   3299H-A00110 69 5/1
  titánová / dym. čierna   3299H-A00110 70 5/1

Levit®
Levit®M

3299.-A.3108 .. Vysielač RF dvojnásobný, nástenný   
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie Levit ®
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. biela / ľadová biela   3299H-A11908 01 1
3299-233.8  biela / biela   3299H-A11908 03 1
3299-83338  šedá / biela   3299H-A11908 16 1
3299-2..08  slonová kosť / biela    3299H-A11908 17 1
3299-.1408  macchiato / biela    3299H-A11908 18 1
3299-1.308  biela / dymová čierna   3299H-A11908 62 1
3299-13508  žltá / dymová čierna   3299H-A11908 64 1
  červená / dymová černá  3299H-A11908 65 1
  oranžová / dymová černá 3299H-A11908 66 1
  zelená / dymová čierna  3299H-A11908 67 1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3299H-A11908 63 1
  perleťová / ľadová biela  3299H-A11908 68 1
  oceľová / dym. čierna   3299H-A11908 69 1
  titánová / dym. čierna   3299H-A11908 70 1

Levit® Bližší informace v kapitole „Bezdrátové
Levit®M  dálkové ovládání“.

Poznámky: 
 Novinka

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Diaľkové ovládanie • Žalúziové spínače
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Žalúziové spínače • AudioWorld

Poznámky:
 Novinka

2CKA008200A0194 Kryt zosilňovača s tunerom FM 
2CKA008200A0041 alebo internetového rádia Busch-iNet Levit ®
2CKA008200A0153 V prípade samostatnej inštalácie prístroja je biela   3299H-A40200 03 5/1
 nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom šedá   3299H-A40200 16 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – pozrite str. 99. slonová kosť    3299H-A40200 17 5/1
  macchiato    3299H-A40200 18 5/1
 V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných žltá   3299H-A40200 64 5/1
 kombinácií je nutné na tento kryt použiť červená    3299H-A40200 65 5/1
 štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti oranžová   3299H-A40200 66 5/1
 (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja zelená   3299H-A40200 67 5/1
 v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo
 stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm Levit ®M
 (3901H-A00.55 ..) – pozrite str. 100. onyx   3299H-A40200 63 5/1
  perleťová   3299H-A40200 68 5/1
 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi  oceľová   3299H-A40200 69 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite str. 100. titánová   3299H-A40200 70 5/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006410A0393 Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača
2CKA006410A0399 časovacieho komfortného Busch-Timer® Levit ®
2CKA001032A0518 alebo snímača kvality vzduchu biela   3299H-A40100 03 5/1
 V prípade samostatnej inštalácie prístroja je šedá   3299H-A40100 16 5/1
 nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom slonová kosť    3299H-A40100 17 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – pozrite str. 99. macchiato    3299H-A40100 18 5/1
  žltá   3299H-A40100 64 5/1
 V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných červená    3299H-A40100 65 5/1
 kombinácií je nutné na tento kryt použiť oranžová   3299H-A40100 66 5/1
 štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti zelená   3299H-A40100 67 5/1
 (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja
 v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo Levit ®M
 stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm onyx   3299H-A40100 63 5/1
 (3901H-A00.55 ..) – pozrite str. 100. perleťová   3299H-A40100 68 5/1
  oceľová   3299H-A40100 69 5/1
 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi  titánová   3299H-A40100 70 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0042 Kryt reproduktora 
 Pre zapustený reproduktor.  Levit ®
 S guľatou mriežkou. biela   5016H-A00075 03 5/1
  šedá   5016H-A00075 16 5/1
 V prípade samostatnej inštalácie prístroja je  slonová kosť    5016H-A00075 17 5/1
 nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom macchiato    5016H-A00075 18 5/1
 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – pozrite str. 99. žltá   5016H-A00075 64 5/1
  červená    5016H-A00075 65 5/1
 V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných oranžová   5016H-A00075 66 5/1
 kombinácií je nutné na tento kryt použiť zelená   5016H-A00075 67 5/1
 štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti
 (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja Levit ®M
 v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo onyx   5016H-A00075 63 5/1
 stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm perleťová   5016H-A00075 68 5/1
 (3901H-A00.55 ..) – pozrite str. 100. oceľová   5016H-A00075 69 5/1
  titánová   5016H-A00075 70 5/1
 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
AudioWorld • LED osvetlenie • Ostatné prístroje

 Vývodka káblová
 S odľahčovacou sponou.  Levit ®
 Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý biela   3938H-A00034 03 5/1
 prívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm².  šedá   3938H-A00034 16 5/1
 Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky. slonová kosť    3938H-A00034 17 5/1
  macchiato    3938H-A00034 18 5/1
  žltá   3938H-A00034 64 5/1
  červená    3938H-A00034 65 5/1
  oranžová   3938H-A00034 66 5/1
  zelená   3938H-A00034 67 5/1

  Levit ®M
  onyx   3938H-A00034 63 5/1
  perleťová   3938H-A00034 68 5/1
  oceľová   3938H-A00034 69 5/1
  titánová   3938H-A00034 70 5/1

Levit®
Levit®M

 Kryt zaslepovací
 S plastovým upevňovacím strmeňom. Levit ®
  biela   3902H-A00001 03 10/1
  šedá   3902H-A00001 16 10/1
  slonová kosť    3902H-A00001 17 10/1
  macchiato    3902H-A00001 18 10/1
  žltá   3902H-A00001 64 10/1
  červená    3902H-A00001 65 10/1
  oranžová   3902H-A00001 66 10/1
  zelená   3902H-A00001 67 10/1

  Levit ®M
  onyx   3902H-A00001 63 10/1
  perleťová   3902H-A00001 68 10/1
  oceľová   3902H-A00001 69 10/1
  titánová   3902H-A00001 70 10/1

Levit®
Levit®M

Poznámky:
 Novinka

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

3917U-A0005. Kryt prístroja osvetlenia s LED
 Pre prístroje osvetlenia s LED. Levit ®
  biela   5016H-A00070 03 5/1
  šedá   5016H-A00070 16 5/1
   slonová kosť    5016H-A00070 17 5/1
  macchiato    5016H-A00070 18 5/1
  žltá   5016H-A00070 64 5/1
  červená    5016H-A00070 65 5/1
  oranžová   5016H-A00070 66 5/1
  zelená   5016H-A00070 67 5/1

  Levit ®M
  onyx   5016H-A00070 63 5/1
  perleťová   5016H-A00070 68 5/1
  oceľová   5016H-A00070 69 5/1
  titánová   5016H-A00070 70 5/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8
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—
Levit®

Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®, Levit®M
Ostatné prístroje • Zásuvky

Poznámky:
 Novinka

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami Levit ®
  biela / ľadová biela   5519H-A02357 01 10/1
  biela / biela   5519H-A02357 03 10/1
  šedá / biela   5519H-A02357 16 10/1
  slonová kosť / biela    5519H-A02357 17 10/1
  macchiato / biela    5519H-A02357 18 10/1
  biela / dymová čierna   5519H-A02357 62 10/1
  žltá / dymová čierna   5519H-A02357 64 10/1
  červená / dymová čierna  5519H-A02357 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 5519H-A02357 66 10/1
  zelená / dymová čierna  5519H-A02357 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   5519H-A02357 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  5519H-A02357 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   5519H-A02357 69 10/1
  titánová / dym. čierna   5519H-A02357 70 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® IP 40
Levit®M  16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

 Zásuvka centrálneho vysávania
 Zásuvka je určená pre systémy centrálneho   Levit ®
 vysávania s trubicami s priemerom 51 mm  biela / ľadová biela   5530H-C67107 01 8/1
 (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm biela / biela   5530H-C67107 03 8/1
 a priemermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).  šedá / biela   5530H-C67107 16 8/1
 Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. slonová kosť / biela    5530H-C67107 17 8/1
 Základňa je súčasťou dodávky. macchiato / biela    5530H-C67107 18 8/1
  biela / dymová čierna   5530H-C67107 62 8/1
 Rámček je neoddeliteľnou súčasťou zásuvky žltá / dymová čierna   5530H-C67107 64 8/1
 (zásuvku nie je možné použiť na montáž do červená / dymová čierna  5530H-C67107 65 8/1
 viacnásobných rámčekov). Vodorovná os zásuvky oranžová / dymová čierna 5530H-C67107 66 8/1
 je daná vodorovnou osou otvoru na trubicu. zelená / dymová čierna  5530H-C67107 67 8/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   5530H-C67107 63 8/1
  perleťová / ľadová biela  5530H-C67107 68 8/1
  oceľová / dym. čierna   5530H-C67107 69 8/1
  titánová / dym. čierna   5530H-C67107 70 8/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, Levit ®
 s viečkom biela / biela   5519H-A02397 03 10/1
  macchiato / biela    5519H-A02397 18 10/1
  biela / dymová čierna   5519H-A02397 62 10/1

  Levit ®M
 Bezskrutkové pripojenie vodičov. onyx / dymová čierna   5519H-A02397 63 10/1
Levit® IP 40 titánová / dym. čierna  5519H-A02397 70 10/1
Levit ®M 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná 55×55, 
 s ochranným kolíkom, s clonkami Levit ®
  biela   5519H-A02557 03 10/1
 V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je šedá   5519H-A02557 16 10/1
 nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm  macchiato   5519H-A02557 18 10/1
 (3901H-A05510 ..) – pozrite stranu 99.
  Levit ®M
 V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných onyx   5519H-A02557 63 10/1
 kombinácií je nutne použiť štandardný rámček  oceľová   5519H-A02557 69 10/1
 zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..).   titánová   5519H-A02557 70 10/1
 Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné 
 použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku 
 s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – 
 pozrite stranu 100.

 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite stranu 100.

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, Levit ®
 s USB nabíjaním biela / ľadová biela   5569H-A02357 01 1
 Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie biela / biela   5569H-A02357 03 1
 mobilného koncového zariadenia so štandardným šedá / biela   5569H-A02357 16 1
 nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 slonová kosť / biela    5569H-A02357 17 1
 pomocou USB kábla typu A. macchiato / biela    5569H-A02357 18 1
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. biela / dymová čierna   5569H-A02357 62 1
 Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) žltá / dymová čierna   5569H-A02357 64 1
 Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA červená / dymová čierna  5569H-A02357 65 1
 Vlastná spotreba: 0,1 W oranžová / dymová čierna 5569H-A02357 66 1
 Vstavaná hĺbka: 35 mm zelená / dymová čierna  5569H-A02357 67 1
 Nie je možné používať na dátový prenos.
  Levit ®M
 V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je onyx / dymová čierna   5569H-A02357 63 1
 nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm  perleťová / ľadová biela  5569H-A02357 68 1
 (3901H-A05510 ..) – pozrite stranu 99. oceľová / dym. čierna   5569H-A02357 69 1
  titánová / dym. čierna  5569H-A02357 70 1
 V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných
 kombinácií je nutne použiť štandardný rámček 
 zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..).  
 Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné 
 použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku 
 s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – 
 pozrite stranu 100.

 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 
 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite str. 100.

Levit® Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit®M  16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Zásuvky

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, Levit ®
 s ochranou pred prepätím biela / ľadová biela   5599H-A02357 01 1
 Optická signalizácia poruchy. biela / biela   5599H-A02357 03 1
  šedá / biela   5599H-A02357 16 1
  slonová kosť / biela    5599H-A02357 17 1
  macchiato / biela    5599H-A02357 18 1
  biela / dymová čierna   5599H-A02357 62 1
  žltá / dymová čierna   5599H-A02357 64 1
  červená / dymová čierna  5599H-A02357 65 1
  oranžová / dymová čierna 5599H-A02357 66 1
  zelená / dymová čierna  5599H-A02357 67 1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   5599H-A02357 63 1
  perleťová / ľadová biela  5599H-A02357 68 1
  oceľová / dym. čierna   5599H-A02357 69 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. titánová / dym. čierna  5599H-A02357 70 1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® IP 40
Levit®M  16 A, 230 V AC

Poznámky: 
18)  Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice  

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
 Novinka

1 2 3 4 5 6 7 8

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, Levit ®
 s natočenou dutinou 18) biela / ľadová biela   5513H-C02357 01 10/1
  biela / biela   5513H-C02357 03 10/1
  šedá / biela   5513H-C02357 16 10/1
  slonová kosť / biela    5513H-C02357 17 10/1
  macchiato / biela    5513H-C02357 18 10/1
  biela / dymová čierna   5513H-C02357 62 10/1
  žltá / dymová čierna   5513H-C02357 64 10/1
  červená / dymová čierna  5513H-C02357 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 5513H-C02357 66 10/1
  zelená / dymová čierna  5513H-C02357 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   5513H-C02357 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  5513H-C02357 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   5513H-C02357 69 10/1
  titánová / dym. čierna   5513H-C02357 70 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® IP 40
Levit®M  16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8
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Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

2P+PE Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným
 prúdovým chráničom, s clonkami, biela / biela   5526H-A02369 03 1
 koncová alebo priebežná
 Reziduálny pracovný prúd I∆n: 30 mA
 Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd
 Menovitý prúd In: 16 A
 Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz
 Vybavovací čas pri 5× I∆n: max. 30 ms 
 Menovitý skratový prúd: 3 000 A
 Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs
 Teplota okolitého prostredia: –25 °C až +40 °C
 Stupeň ochrany krytím: IP 20
 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm2

 Vstavaná hĺbka: 32 mm
 Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT.
 K svorkám L‘, N‘ je možné pripojiť ďalšie zásuvky,  
 ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.

 V prípade samostatnej inštalácie prístroja je
 nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom 
 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..) – pozrite str. 99.
 V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií 
 je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti 
 (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné 
 použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 
 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – pozrite str 100.
 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 
 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – pozrite str. 100.

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® 16 A, 230 V AC

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, Levit ®
 s natočenou dutinou, biela / ľadová biela   5593H-C02357 01 1
 s ochranou pred prepätím 18) biela / biela   5593H-C02357 03 1
 Optická signalizácia poruchy. šedá / biela   5593H-C02357 16 1
  slonová kosť / biela    5593H-C02357 17 1
  macchiato / biela    5593H-C02357 18 1
  biela / dymová čierna   5593H-C02357 62 1
  žltá / dymová čierna   5593H-C02357 64 1
  červená / dymová čierna  5593H-C02357 65 1
  oranžová / dymová čierna 5593H-C02357 66 1
  zelená / dymová čierna  5593H-C02357 67 1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   5593H-C02357 63 1
  perleťová / ľadová biela  5593H-C02357 68 1
  oceľová / dym. čierna   5593H-C02357 69 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. titánová / dym. čierna  5593H-C02357 70 1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit® IP 40
Levit®M  16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Zásuvky • Rámčeky

Poznámky:
18)  Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice  

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
 Novinka

Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.

 Ďalšie produkty dizajnového radu Levit®, Levit®M nájdete v kapitolách:
 – ABB-free@home®
 – Zásuvky iných systémov

 Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 dvojnásobný Levit ®
 Pre vodorovnú aj zvislú montáž. biela / ľadová biela   3901H-A05020 01 10/1
  biela / biela   3901H-A05020 03 10/1
  šedá / biela   3901H-A05020 16 10/1
  slonová kosť / biela    3901H-A05020 17 10/1
  macchiato / biela    3901H-A05020 18 10/1
  biela / dymová čierna   3901H-A05020 62 10/1
  žltá / dymová čierna   3901H-A05020 64 10/1
  červená / dymová čierna  3901H-A05020 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 3901H-A05020 66 10/1
  zelená / dymová čierna  3901H-A05020 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05020 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05020 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05020 69 10/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05020 70 10/1

Levit®
Levit®M

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 trojnásobný Levit ®
 Pre vodorovnú aj zvislú montáž. biela / ľadová biela   3901H-A05030 01 10/1
  biela / biela   3901H-A05030 03 10/1
  šedá / biela   3901H-A05030 16 10/1
  slonová kosť / biela    3901H-A05030 17 10/1
  macchiato / biela    3901H-A05030 18 10/1
  biela / dymová čierna   3901H-A05030 62 10/1
  žltá / dymová čierna   3901H-A05030 64 10/1
  červená / dymová čierna  3901H-A05030 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 3901H-A05030 66 10/1
  zelená / dymová čierna  3901H-A05030 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05030 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05030 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05030 69 10/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05030 70 10/1

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Rámčeky

Poznámky: 
 Novinka

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 jednonásobný Levit ®
  biela / ľadová biela   3901H-A05010 01 20/1
  biela / biela   3901H-A05010 03 20/1
  šedá / biela   3901H-A05010 16 20/1
  slonová kosť / biela    3901H-A05010 17 20/1
  macchiato / biela    3901H-A05010 18 20/1
  biela / dymová čierna   3901H-A05010 62 20/1
  žltá / dymová čierna   3901H-A05010 64 20/1
  červená / dymová čierna  3901H-A05010 65 20/1
  oranžová / dymová čierna 3901H-A05010 66 20/1
  zelená / dymová čierna  3901H-A05010 67 20/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05010 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05010 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05010 69 20/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05010 70 20/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 štvornásobný Levit ®
 Pre vodorovnú aj zvislú montáž. biela / ľadová biela   3901H-A05040 01 10/1
  biela / biela   3901H-A05040 03 10/1
  šedá / biela   3901H-A05040 16 10/1
  slonová kosť / biela    3901H-A05040 17 10/1
  macchiato / biela    3901H-A05040 18 10/1
  biela / dymová čierna   3901H-A05040 62 10/1
  žltá / dymová čierna   3901H-A05040 64 10/1
  červená / dymová čierna  3901H-A05040 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 3901H-A05040 66 10/1
  zelená / dymová čierna  3901H-A05040 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05040 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05040 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05040 69 10/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05040 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Rámčeky

Poznámky:
 Novinka

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 päťnásobný Levit ®
 Pre vodorovnú aj zvislú montáž. biela / ľadová biela   3901H-A05050 01 10/1
  biela / biela   3901H-A05050 03 10/1
  šedá / biela   3901H-A05050 16 10/1
  slonová kosť / biela    3901H-A05050 17 10/1
  macchiato / biela    3901H-A05050 18 10/1
  biela / dymová čierna   3901H-A05050 62 10/1
  žltá / dymová čierna   3901H-A05050 64 10/1
  červená / dymová čierna  3901H-A05050 65 10/1
  oranžová / dymová čierna 3901H-A05050 66 10/1
  zelená / dymová čierna  3901H-A05050 67 10/1

  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05050 63 10/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05050 68 10/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05050 69 10/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05050 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

3299H-A40100 .. Rámček jednonásobný s otvorom 55×55
3299H-A40200 .. Nutné v prípade použitia krytov 3299H-A40100 ..,  Levit ®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela / ľadová biela   3901H-A05510 01 20/1
2CKA006410A0399 ovládač časovací komfortný Busch-Timer®,  biela / biela   3901H-A05510 03 20/1
2CKA006410A0393 prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač šedá / biela   3901H-A05510 16 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, rádio internetové Busch-iNet,   slonová kosť / biela    3901H-A05510 17 20/1
2CKA008200A0041 snímač kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela    3901H-A05510 18 20/1
2CKA008200A0153 AudioWorld), zásuvky s USB nabíjaním,  biela / dymová čierna   3901H-A05510 62 20/1
2CKA001032A0518 zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom žltá / dymová čierna   3901H-A05510 64 20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zásuvky 55×55 alebo krytov systému červená / dymová čierna  3901H-A05510 65 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. oranžová / dymová čierna 3901H-A05510 66 20/1
5519H-A02557 ..  zelená / dymová čierna  3901H-A05510 67 20/1
6220H-A0…. ..
  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3901H-A05510 63 20/1
  perleťová / ľadová biela  3901H-A05510 68 20/1
  oceľová / dym. čierna   3901H-A05510 69 20/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05510 70 20/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

3299H-A40100 .. Kryt rámčeka s otvorom 55×55, krajný
3299H-A40200 .. Nutné v prípade použitia krytov 3299H-A40100 .., Levit ®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre bílá   3901H-A00255 03 20/1
2CKA006410A0399 ovládač časovací komfortný Busch-Timer®, šedá   3901H-A00255 16 20/1
2CKA006410A0393 prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač slonová kosť    3901H-A00255 17 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, rádio internetové Busch-iNet, macchiato    3901H-A00255 18 20/1
2CKA008200A0041 snímač kvality vzduchu alebo reproduktor   žltá   3901H-A00255 64 20/1
2CKA008200A0153 AudioWorld), zásuvky s USB nabíjaním, červená    3901H-A00255 65 20/1
2CKA001032A0518 zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom oranžová   3901H-A00255 66 20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zásuvky 55 × 55 alebo krytov systému zelená   3901H-A00255 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 ..  Levit ®M
6220H-A0…. .. Vymieňa sa za kryt pri akejkoľvek krajnej pozícii onyx   3901H-A00255 63 20/1
 v štandardnom viacnásobnom rámčeku (pomocou perleťová   3901H-A00255 68 20/1
 priloženého plastového demontážneho kľúča). oceľová   3901H-A00255 69 20/1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu titánová   3901H-A00255 70 20/1
 nájdete pri danom type na webovej stránke 
 abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

Levit®
Levit®M

3299H-A40100 .. Kryt rámčeka s otvorom 55×55, stredný
3299H-A40200 .. Nutné v prípade použitia krytov 3299H-A40100 .., Levit ®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela   3901H-A00355 03 20/1
2CKA006410A0399 ovládač časovací komfortný Busch-Timer®, šedá   3901H-A00355 16 20/1
2CKA006410A0393 prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač slonová kosť    3901H-A00355 17 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, rádio internetové Busch-iNet, macchiato    3901H-A00355 18 20/1
2CKA008200A0041 snímač kvality vzduchu alebo reproduktor žltá   3901H-A00355 64 20/1
2CKA008200A0153 AudioWorld), zásuvky s USB nabíjaním, červená    3901H-A00355 65 20/1
2CKA001032A0518 zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom oranžová   3901H-A00355 66 20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zásuvky 55 × 55 alebo krytov systému zelená   3901H-A00355 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 ..  Levit ®M
6220H-A0…. .. Vymieňa sa za kryt pri akejkoľvek vnútornej pozícii onyx   3901H-A00355 63 20/1
 v štandardnom viacnásobnom rámčeku (pomocou perleťová   3901H-A00355 68 20/1
 priloženého plastového demontážneho kľúča). oceľová   3901H-A00355 69 20/1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu titánová   3901H-A00355 70 20/1
 nájdete pri danom type na webovej stránke
 abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Levit®, Levit®M
Rámčeky • Výmenne diely

Poznámky:
 Novinka

3299H-A40100 .. Rámček dvojnásobný s otvorom 55×55
3299H-A40200 .. Nutné v prípade použitia krytov 3299H-A40100 ..,  Levit ®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela / ľadová biela   3901H-A05520 01 10/1
2CKA006410A0399 ovládač časovací komfortný Busch-Timer®, biela / biela   3901H-A05520 03 10/1
2CKA006410A0393 prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač šedá / biela   3901H-A05520 16 10/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, rádio internetové Busch-iNet,  slonová kosť / biela    3901H-A05520 17 10/1
2CKA008200A0041 snímač kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela    3901H-A05520 18 10/1
2CKA008200A0153 AudioWorld), zásuvky s USB nabíjaním, biela / dymová čierna   3901H-A05520 62 10/1
2CKA001032A0518 zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom
5569H-A02357 .. FI-DOS, zásuvky 55 × 55 alebo krytov systému Levit ®M
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. onyx / dymová čierna   3901H-A05520 63 10/1
5519H-A02557 ..  perleťová / ľadová biela  3901H-A05520 68 10/1
6220H-A0…. ..  oceľová / dym. čierna   3901H-A05520 69 10/1
  titánová / dym. čierna  3901H-A05520 70 10/1

Levit®
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre kryty Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®
Výmenne diely

3559H-A00651 .. Diel výmenný pre kryt spínača 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3559H-B431 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3559H-B431 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3559H-B431 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3559H-B431 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND3559H-B431 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3559H-B431 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu červená    ND3559H-B431 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3559H-B431 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3559H-B431 67 1

3559H-A00653 .. Diel výmenný pre kryt spínača s priezorom 
3559H-A00655 .. Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3559H-B443 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3559H-B443 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3559H-B443 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3559H-B443 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND3559H-B443 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3559H-B443 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu červená    ND3559H-B443 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3559H-B443 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3559H-B443 67 1

3559H-A00652 .. Diel výmenný pre kryt spínača deleného 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3559H-A447 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3559H-A447 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3559H-A447 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3559H-A447 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND3559H-A447 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3559H-A447 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND3559H-A447 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3559H-A447 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3559H-A447 67 1

Poznámky:

3559H-A00662 .. Diel výmenný pre kryt spínača žalúziového 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3559H-A447/1 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3559H-A447/1 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3559H-A447/1 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3559H-A447/1 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND3559H-A447/1 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3559H-A447/1 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND3559H-A447/1 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3559H-A447/1 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3559H-A447/1 67 1

3292H-A10301 .. Diel výmenný pre kryt termostatu 
3292H-A20301 .. alebo hodín spínacích biela   ND3292H-A11 03 1
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. šedá   ND3292H-A11 16 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  slonová kosť    ND3292H-A11 17 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania macchiato    ND3292H-A11 18 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! onyx   ND3292H-A11 63 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  žltá   ND3292H-A11 64 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. červená    ND3292H-A11 65 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  oranžová   ND3292H-A11 66 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke zelená   ND3292H-A11 67 1
 abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

Levit   ®

3299H-A02182 ..  Diel výmenný pre kryt spínača automatického 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3299H-A31 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3299H-A31 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3299H-A31 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3299H-A31 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND3299H-A31 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3299H-A31 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND3299H-A31 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3299H-A31 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3299H-A31 67 1
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Pre kryty Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Levit®
Výmenne diely

3901H-A05030 ..  Diel výmenný – kryt pre rámček viacnásobný,  
3901H-A05040 .. stredný biela   ND3901H-B350 03 1
3901H-A05050 .. Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. šedá   ND3901H-B350 16 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  slonová kosť    ND3901H-B350 17 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania macchiato    ND3901H-B350 18 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! onyx   ND3901H-B350 63 1
 Kryt pri vnútornej pozícii rámčeka sa vymení  žltá   ND3901H-B350 64 1
 ľahko pomocou priloženého plastového červená    ND3901H-B350 65 1
 demontážneho kľúča.  oranžová   ND3901H-B350 66 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  zelená   ND3901H-B350 67 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke
 abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

Levit   ®

3901H-A05020 ..  Diel výmenný – kryt pre rámček viacnásobný,  
3901H-A05030 .. krajný biela   ND3901H-A250 03 1
3901H-A05040 .. Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. šedá   ND3901H-A250 16 1
3901H-A05050 .. Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  slonová kosť    ND3901H-A250 17 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania macchiato    ND3901H-A250 18 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! onyx   ND3901H-A250 63 1
 Kryt pri akejkoľvek krajnej pozícii rámčeka sa  žltá   ND3901H-A250 64 1
 vymení ľahko pomocou priloženého plastového červená    ND3901H-A250 65 1
 demontážneho kľúča.  oranžová   ND3901H-A250 66 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu zelená   ND3901H-A250 67 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke
 abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

Levit   ®

Poznámky:

5513H-C02357 ..  Diel výmenný pre kryt zásuvky dvojnásobnej 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND5513H-A2223 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND5513H-A2223 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND5513H-A2223 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND5513H-A2223 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND5513H-A2223 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND5513H-A2223 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND5513H-A2223 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND5513H-A2223 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND5513H-A2223 67 1

3901H-A05010 ..  Diel výmenný – kryt pre rámček jednonásobný  
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND3901H-A150 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND3901H-A150 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND3901H-A150 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND3901H-A150 18 1
 Kryt rámčeku sa vymení ľahko pomocou onyx   ND3901H-A150 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND3901H-A150 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND3901H-A150 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND3901H-A150 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND3901H-A150 67 1

5519H-A02357 ..  Diel výmenný pre kryt zásuvky jednonásobnej 
 Svet sa mení a farebnosť dizajnu Levit® s ním. biela   ND5519H-B500 03 1
 Výmenne diely pre ľahkú farebnú zmenu  šedá   ND5519H-B500 16 1
 dizajnu bez použitia skrutkovača či privolania slonová kosť    ND5519H-B500 17 1
 elektrikára. Všetko zostáva, len farba sa mení! macchiato    ND5519H-B500 18 1
 Vrchný diel krytu sa vymení ľahko pomocou  onyx   ND5519H-B500 63 1
 priloženého plastového demontážneho kľúča. žltá   ND5519H-B500 64 1
 Video-návod na jednoduchú výmenu krytu  červená    ND5519H-B500 65 1
 nájdete pri danom type na webovej stránke oranžová   ND5519H-B500 66 1
Levit   ® abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky. zelená   ND5519H-B500 67 1



—
Poznámky
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