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105N EO ®

—
biela / ľadová biela

—
grafitová / ľadová biela

—
biela / ľadová modrá

—
biela / biela

—
biela / ľadová šedá

—
biela / ľadová oranžová

—
biela / ľadová zelená

—
Neo®

Farebne svieži, ako zjazd na divokej vode, pohoda v tráve  
alebo čerstvý pomarančový džús s ľadovou triešťou.  
Neo® je ako nespútaný mladý pár, ktorý žije konečne vo svojom. 
Neomylne a po svojom!

Neo
Neo Tech
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107N EO ® TECH

—
titánová / onyx

—
oceľová / teracotta

—
oceľová / titánová

—
onyx / titánová

—
Neo® Tech

Oceľové struny, skvelý tvar, rázny a silný zvuk. Neo® Tech 
je ako hra na elektrickú gitaru. Vykúzli divoké metalové sólo  
i jemnú melódiu. Vo farbách i v tenkom prepínači.  
Je večný, ako hudba. Má svoj štýl.

Neo Tech
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Spínače

3559-A01345 Kryt jednoduchý s páčkou
3559-A02345 Pre spínače radenia 1, 2S, 6, 7, 1So,  Neo®
3559-A06345 1S, 6So, 6S, 7So. biela / ľadová biela   3559M-A00651 01 20/1
3559-A07345 Pre ovládače radenia 1/0, 6/0, 1/0So,  biela / ľadová modrá   3559M-A00651 41 20/1
3559-A21345 1/0S, 6/0So, 6/0S. biela / ľadová zelená   3559M-A00651 42 20/1
3559-A25345  biela / ľadová oranžová  3559M-A00651 43 20/1
3559-A86345  biela / ľadová šedá   3559M-A00651 44 20/1
3559-A91345  grafitová / ľadová biela  3559M-A00651 61 20/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta 35)   3559M-A00651 71 20/1
  titánová / onyx 35)   3559M-A00651 72 20/1
  oceľová / titánová 35)   3559M-A00651 73 20/1
  onyx / titánová 35)   3559M-A00651 74 20/1

Neo®
Neo® Tech

3559-A01345 Kryt jednoduchý s páčkou,
3559-A02345 s popisovým poľom  biela / ľadová biela   3559M-A00610 01 20/1
3559-A06345 Pre spínače radenia 1, 2S, 6, 7, 1So, biela / ľadová modrá   3559M-A00610 41 20/1
3559-A07345 1S, 6So, 6S, 7So. biela / ľadová zelená   3559M-A00610 42 20/1
3559-A21345 Pre ovládače radenia 1/0, 6/0, 1/0So,  biela / ľadová oranžová  3559M-A00610 43 20/1
3559-A25345 1/0S, 6/0So, 6/0S. biela / ľadová šedá   3559M-A00610 44 20/1
3559-A86345  grafitová / ľadová biela  3559M-A00610 61 20/1
3559-A91345 

Neo®

Poznámky:
16) Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.
35) V prípade podsvietenia tlejivkou je nutné použiť náhradnú páčku ND3559M-B531 B3 – pozrite stranu 115.

1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchý s páčkou
 Pre spínače radenia 3S (3). biela / ľadová biela   3559M-A00933 01 10/1
 Je možné kombinovať s tlejivkou 3916-62220 biela / ľadová modrá   3559M-A00933 41 10/1
 (upevňuje sa do prídržnej dosky krytu spínača). biela / ľadová zelená   3559M-A00933 42 10/1
  biela / ľadová oranžová  3559M-A00933 43 10/1
  biela / ľadová šedá   3559M-A00933 44 10/1
  grafitová / ľadová biela  3559M-A00933 61 10/1

 
Neo® 

3559-A05345 Kryt jednoduchý s dvoma páčkami
3559-A52345 Pre spínače radenia 5, 5So, 6+6 (6+1), Neo®
3559-A53345 6+6/0 (6+1/0). biela / ľadová biela   3559M-A00652 01 20/1
3559-A87345 Pre ovládače radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So. biela / ľadová modrá   3559M-A00652 41 20/1
  biela / ľadová zelená   3559M-A00652 42 20/1
  biela / ľadová oranžová  3559M-A00652 43 20/1
  biela / ľadová šedá   3559M-A00652 44 20/1
  grafitová / ľadová biela  3559M-A00652 61 20/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta 16)   3559M-A00652 71 20/1
  titánová / onyx 16)   3559M-A00652 72 20/1
  oceľová / titánová 16)   3559M-A00652 73 20/1
  onyx / titánová 16)   3559M-A00652 74 20/1

Neo®
Neo® Tech

3559-A05345 Kryt jednoduchý s dvoma páčkami,
3559-A52345 s popisovým poľom biela / ľadová biela   3559M-A00615 01 20/1
3559-A53345 Pre spínače radenia 5, 5So, 6+6 (6+1), biela / ľadová modrá   3559M-A00615 41 20/1
3559-A87345 6+6/0 (6+1/0). biela / ľadová zelená   3559M-A00615 42 20/1
 Pre ovládače radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So. biela / ľadová oranžová  3559M-A00615 43 20/1
  biela / ľadová šedá   3559M-A00615 44 20/1
  grafitová / ľadová biela  3559M-A00615 61 20/1

Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Spínače • Komunikačná technika • Termostaty

Poznámky:

2CKA001101A0918 Kryt spínača s otočným ovládačom
 Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou. biela / ľadová biela   3294M-A00170 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3294M-A00170 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3294M-A00170 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3294M-A00170 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3294M-A00170 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3294M-A00170 61 5/1

Neo®

3559-A92445 Kryt spínača kartového
  Neo®
  biela   3559M-A00700 03 5/1
  grafitová   3559M-A00700 61 5/1

  Neo® Tech
  titánová   3559M-A00700 08 5/1
  oceľová   3559M-A00700 36 5/1
Neo®  onyx   3559M-A00700 37 5/1
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

TV+R Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Neo®
5011-A3607  biela   5011M-A00300 03 10/1
5011-A3610  grafitová   5011M-A00300 61 10/1
5011-A3614
  Neo® Tech
TV+R+SAT  titánová   5011M-A00300 08 10/1
5011-A3303  oceľová   5011M-A00300 36 10/1
Neo® Pre tento kryt sa odporúča použiť účastnícky onyx   5011M-A00300 37 10/1
Neo® Tech kábel s priamym konektorom. 1 2 3 4 5 6 7 8

5014M-B010.. Kryt zásuvky komunikačnej
5014M-A030.. S popisovým poľom. Neo®
 S kovovým upevňovacím strmeňom. biela   5014M-A00100 03 10/1
 Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové grafitová   5014M-A00100 61 10/1
 zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu
 nosnú masku (pozrite strany 242, 243, 238). Neo® Tech
  titánová   5014M-A00100 08 10/1
  oceľová   5014M-A00100 36 10/1
Neo®  onyx   5014M-A00100 37 10/1
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA001753A8055 Kryt zásuvky komunikačnej     
2CKA001753A8057 S popisovým poľom a krycími clonkami. biela / ľadová biela   5014M-A11018 01 10/1
 Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055,  biela / biela   5014M-A11018 03 10/1
 2CKA001753A8057. biela / ľadová modrá   5014M-A11018 41 10/1
  biela / ľadová zelená   5014M-A11018 42 10/1
  biela / ľadová oranžová  5014M-A11018 43 10/1
  biela / ľadová šedá   5014M-A11018 44 10/1
  grafitová / ľadová biela  5014M-A11018 61 10/1

Neo® 1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003 Termostat univerzálny      
 s otočným nastavením teploty biela / ľadová biela   3292M-A10101 01 1
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací  biela / ľadová modrá   3292M-A10101 41 1
 prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo biela / ľadová zelená   3292M-A10101 42 1
 podlahového termostatu. Lineárne nastavenie biela / ľadová oranžová  3292M-A10101 43 1
 teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED.  biela / ľadová šedá   3292M-A10101 44 1
 Tlačidlá na zapnutie/vypnutie termostatu grafitová / ľadová biela  3292M-A10101 61 1
 (neodpojuje od napájania) a na ručné zníženie      
 teploty (s indikáciou LED).
 Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C
 
 Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: 
 Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C    
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K    
 Hysteréza: cca ±0,25 K     
 Podlahový termostat:      
 Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C    
 Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K    
 Hysterézia: cca ±0,5 K. K svorkám 1, 2 spínacieho    
 prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty      
Neo® 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky). 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Termostaty • Časové spínače • Stmievače

Poznámky:
16) Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.

2CKA001043A0124 Kryt ovládača časového mechanického
  biela / ľadová biela   3294M-A00160 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3294M-A00160 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3294M-A00160 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3294M-A00160 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3294M-A00160 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3294M-A00160 61 5/1

Neo®

2CKA006512A0345 Kryt stmievača s otočným ovládačom
2CKA006514A0111 16)  S upevňovacou maticou.  biela / ľadová biela   3294M-A00123 01 5/1
2CKA006515A0704 S dištančným krúžkom pre 2CKA006514A0111. biela / ľadová modrá   3294M-A00123 41 5/1
2CKA006512A0057 Možnosť orientačného osvetlenia tlejivkou biela / ľadová zelená   3294M-A00123 42 5/1
2CKA006520A0227 2CKA006599A0518 (nie je súčasťou dodávky). biela / ľadová oranžová  3294M-A00123 43 5/1
2CKA006517A0018   biela / ľadová šedá   3294M-A00123 44 5/1
2CKA006513A05..  grafitová / ľadová biela  3294M-A00123 61 5/1
2CKA006599A2035 16)

2CKA006599A....
Neo® 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00013 Hodiny spínacie programovateľné    
3292U-A00003 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj).  Neo®
 Prevádzkové režimy: manuálny, automatický,   biela   3292M-A20301 03 1
 automatický astro, časovač, dovolenka grafitová   3292M-A20301 61 1
 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min.
 po 5 min.; dni v týždni 1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Neo® Tech
 softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné titánová   3292M-A20301 08 1
 súradnice, časové pásmo, korekcia východu oceľová   3292M-A20301 36 1
 a západu slnka), voľba reakcie na ovládanie onyx   3292M-A20301 37 1
 kontaktom, inverzia výstupu, počítadlo prevádz-   
 kových hodín, automatický prechod zimný/letný  
 čas, meranie priestorovej teploty, zámka tlačidiel,     
 jas a kontrast displeja, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)     
 Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok)
 Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.
 Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

3292U-A00003 Termostat univerzálny programovateľný    
 Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací   Neo®
 prístroj). Voliteľná funkcia priestorového,   biela   3292M-A10301 03 1
 podlahového alebo kombinovaného termostatu. grafitová   3292M-A10301 61 1
 Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
 Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka Neo® Tech
 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. titánová   3292M-A10301 08 1
 po 5 min.; dni v týždni 1, 2 … , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) oceľová   3292M-A10301 36 1
 Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, soft- onyx   3292M-A10301 37 1
 vérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia,   
 min. a max. teplota podlahy, obmedzenie  
 nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie     
 kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov,     
 inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín,    
 automatický prechod zimný/letný čas, zámka      
 tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača    
 teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)     
 Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok)     
 Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.    
Neo® Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C 
Neo® Tech Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť. 1 2 3 4 5 6 7 8



111

Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Stmievače • Regulátor otáčok • Snímače pohybu • Diaľkové ovládanie

2CKA006560A1205 Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom
2CKA006590A0171  Neo®
2CKA006512A0323  biela / ľadová biela   3299M-A00100 01 5/1
2CKA006550A0042  biela / ľadová modrá   3299M-A00100 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3299M-A00100 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3299M-A00100 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3299M-A00100 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3299M-A00100 61 5/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   3299M-A00100 71 5/1
  titánová / onyx   3299M-A00100 72 5/1
  oceľová / titánová   3299M-A00100 73 5/1
  onyx / titánová   3299M-A00100 74 5/1

Neo®
Neo® Tech

3294U-A00130 Kryt regulátora otáčok
 S upevňovacou maticou. biela / ľadová biela   3294M-A00130 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3294M-A00130 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3294M-A00130 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3294M-A00130 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3294M-A00130 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3294M-A00130 61 5/1

Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

3299.-A.3108 .. Vysielač RF jednonásobný, nástenný     
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie  biela / ľadová biela   3299M-A21908 01 1
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. biela / ľadová modrá   3299M-A21908 41 1
3299-233.8  biela / ľadová zelená   3299M-A21908 42 1
3299-83338  biela / ľadová oranžová  3299M-A21908 43 1
3299-2..08  biela / ľadová šedá   3299M-A21908 44 1
3299-.1408  grafitová / ľadová biela  3299M-A21908 61 1
3299-1.308
3299-13508 Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
Neo® diaľkové ovládanie“.

3299.-A.3108 .. Vysielač RF jednonásobný, nástenný     
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie  oceľová / teracotta   3299M-A21908 71 1
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. titánová / onyx   3299M-A21908 72 1
3299-233.8  oceľová / titánová   3299M-A21908 73 1
3299-83338  onyx / titánová   3299M-A21908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
Neo® Tech diaľkové ovládanie“.

3299.-A.3108 .. Vysielač RF dvojnásobný, nástenný     
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie  biela / ľadová biela   3299M-A11908 01 1
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. biela / ľadová modrá   3299M-A11908 41 1
3299-233.8  biela / ľadová zelená   3299M-A11908 42 1
3299-83338  biela / ľadová oranžová  3299M-A11908 43 1
3299-2..08  biela / ľadová šedá   3299M-A11908 44 1
3299-.1408  grafitová / ľadová biela  3299M-A11908 61 1
3299-1.308
3299-13508 Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
Neo® diaľkové ovládanie“.

3299U-A00006 Snímač spínača automatického    
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) Neo®
3299U-A00001 Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela   3299M-A02180 03 1
 prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; grafitová   3299M-A02180 61 1
 oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením
 integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Neo® Tech
 Pracovná teplota: –10 °C až +55 °C titánová   3299M-A02180 08 1
  oceľová   3299M-A02180 36 1
Neo® Snímač je nutné skombinovať s vhodnou onyx   3299M-A02180 37 1
Neo® Tech silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

Poznámky:
RF = rádiofrekvenčné (pre bezdrôtové diaľkové ovládanie)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Diaľkové ovládanie • Žalúziové spínače

2CKA006410A0390 Kryt spínača žalúziového komfortného
 s otočným ovládačom biela / ľadová biela   3294M-A00110 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3294M-A00110 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3294M-A00110 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3294M-A00110 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3294M-A00110 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3294M-A00110 61 5/1

Neo® 

2CKA006410A0378 Kryt spínača žalúziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® II Neo®
2CKA006401A0051 s krátkocestným ovládačom biela / ľadová biela   3299M-A00110 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3299M-A00110 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3299M-A00110 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3299M-A00110 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3299M-A00110 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3299M-A00110 61 5/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   3299M-A00110 71 5/1
  titánová / onyx   3299M-A00110 72 5/1
  oceľová / titánová   3299M-A00110 73 5/1
  onyx / titánová   3299M-A00110 74 5/1

Neo®
Neo® Tech

Poznámky: 
RF = rádiofrekvenčné (pre bezdrôtové diaľkové ovládanie)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

3299.-A.3108 .. Vysielač RF dvojnásobný, nástenný     
3299-11508 Pre bezdrôtové rádiofrekvenčné ovládanie  oceľová / teracotta   3299M-A11908 71 1
3299-15508 prístrojov s RF prijímačom. titánová / onyx   3299M-A11908 72 1
3299-233.8  oceľová / titánová   3299M-A11908 73 1
3299-83338  onyx / titánová   3299M-A11908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové
Neo® Tech diaľkové ovládanie“. 1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A88345 Kryt spínača žalúziového 
3559-A89345 s dvoma páčkami, s potlačou Neo®
 Pre spínač radenia 1 + 1 s blokovaním. biela / ľadová biela   3559M-A00662 01 5/1
 Pre ovládač radenia 1/0 + 1/0 s blokovaním. biela / ľadová modrá   3559M-A00662 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3559M-A00662 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3559M-A00662 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3559M-A00662 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3559M-A00662 61 5/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   3559M-A00662 71 5/1
  titánová / onyx   3559M-A00662 72 5/1
  oceľová / titánová   3559M-A00662 73 5/1
  onyx / titánová   3559M-A00662 74 5/1

Neo®
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
AudioWorld • LED osvetlenie • Ostatné prístroje

2CKA006410A0399 Kryt ovládača časovacieho komfortného 
2CKA001032A0518 Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu Neo®
  biela / ľadová biela   3299M-A40100 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3299M-A40100 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3299M-A40100 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3299M-A40100 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3299M-A40100 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3299M-A40100 61 5/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   3299M-A40100 71 5/1
  titánová / onyx   3299M-A40100 72 5/1
  oceľová / titánová   3299M-A40100 73 5/1
  onyx / titánová   3299M-A40100 74 5/1

Neo®
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

3917U-A0005. Kryt prístroja osvetlenia s LED,    
2CKA008200A0012 reproduktoru AudioWorld Neo®
5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela   5016M-A00070 03 5/1
 Pre prístroje osvetlenia s LED. grafitová   5016M-A00070 61 5/1
 Pre zapustený reproduktor.
 Pre adaptér pre prístroje Profil 45. Neo® Tech
  titánová   5016M-A00070 08 5/1
  oceľová   5016M-A00070 36 5/1
Neo®  onyx   5016M-A00070 37 5/1
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA008200A0194 Kryt zosilňovača s tunerom FM
2CKA008200A0041 alebo internetového rádia Busch-iNet Neo®
2CKA008200A0153  biela / ľadová biela   3299M-A40200 01 5/1
  biela / ľadová modrá   3299M-A40200 41 5/1
  biela / ľadová zelená   3299M-A40200 42 5/1
  biela / ľadová oranžová  3299M-A40200 43 5/1
  biela / ľadová šedá   3299M-A40200 44 5/1
  grafitová / ľadová biela  3299M-A40200 61 5/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   3299M-A40200 71 5/1
  titánová / onyx   3299M-A40200 72 5/1
  oceľová / titánová   3299M-A40200 73 5/1
  onyx / titánová   3299M-A40200 74 5/1

Neo®
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

 Kryt zaslepovací
 S plastovým upevňovacím strmeňom. Neo®
  biela   3902M-A00001 03 10/1
  grafitová   3902M-A00001 61 10/1

  Neo® Tech
  titánová   3902M-A00001 08 10/1
  oceľová   3902M-A00001 36 10/1
Neo®  onyx   3902M-A00001 37 10/1
Neo® Tech

 Vývodka káblová 
 S odľahčovacou sponou. biela   3938M-A00034 03 5/1
 Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý grafitová   3938M-A00034 61 5/1
 prívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm².
 Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.
 
 

 
Neo® 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Ostatné prístroje • Zásuvky

 Zásuvka centrálneho vysávania   
 Zásuvka je určená pre systémy centrálneho  Neo®
 vysávania s trubicami s priemerom 51 mm biela   5530M-A67107 03 8/1
 (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm  grafitová   5530M-A67107 61 8/1
 a priemermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).  
 Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Neo® Tech
 Základňa je súčasťou dodávky. titánová   5530M-A67107 08 8/1
  oceľová   5530M-A67107 36 8/1
Neo®  onyx   5530M-A67107 37 8/1
Neo® Tech 

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami Neo®
  biela / ľadová biela   5519M-A02357 01 10/1
  biela / ľadová modrá   5519M-A02357 41 10/1
  biela / ľadová zelená   5519M-A02357 42 10/1
  biela / ľadová oranžová  5519M-A02357 43 10/1
  biela / ľadová šedá   5519M-A02357 44 10/1
  grafitová / ľadová biela  5519M-A02357 61 10/1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   5519M-A02357 71 10/1
  titánová / onyx   5519M-A02357 72 10/1
  oceľová / titánová   5519M-A02357 73 10/1
  onyx / titánová   5519M-A02357 74 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.      
Neo® IP 40 
Neo® Tech 16 A, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5519M-A02352 01 10/1
 s popisovým poľom biela / ľadová modrá   5519M-A02352 41 10/1
  biela / ľadová zelená   5519M-A02352 42 10/1
  biela / ľadová oranžová  5519M-A02352 43 10/1
  biela / ľadová šedá   5519M-A02352 44 10/1
  grafitová / ľadová biela  5519M-A02352 61 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.      
 IP 40 
Neo® 16 A, 250 V AC

Poznámky: 
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5589M-A02357 01 1
 s ochranou pred prepätím  biela / ľadová modrá   5589M-A02357 41 1
 Akustická signalizácia poruchy. biela / ľadová zelená   5589M-A02357 42 1
  biela / ľadová oranžová  5589M-A02357 43 1
  biela / ľadová šedá   5589M-A02357 44 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. grafitová / ľadová biela  5589M-A02357 61 1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
 IP 40
Neo® 16 A, 230 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami, Neo®
 s ochranou pred prepätím biela / ľadová biela   5599M-A02357 01 1
 Optická signalizácia poruchy. biela / ľadová modrá   5599M-A02357 41 1
  biela / ľadová zelená   5599M-A02357 42 1
  biela / ľadová oranžová  5599M-A02357 43 1
  biela / ľadová šedá   5599M-A02357 44 1
  grafitová / ľadová biela  5599M-A02357 61 1

  Neo® Tech
  oceľová / teracotta   5599M-A02357 71 1
  titánová / onyx   5599M-A02357 72 1
  oceľová / titánová   5599M-A02357 73 1
  onyx / titánová   5599M-A02357 74 1

 Technické parametre – pozrite stranu 577.
 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Neo® IP 40
Neo® Tech 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Zásuvky

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, biela / ľadová biela   5583M-C02357 01 1
 s natočenou dutinou,  biela / biela   5583M-C02357 03 1
 s ochranou pred prepätím 18) biela / ľadová modrá   5583M-C02357 41 1
 Akustická signalizácia poruchy. biela / ľadová zelená   5583M-C02357 42 1
  biela / ľadová oranžová  5583M-C02357 43 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. biela / ľadová šedá   5583M-C02357 44 1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov. grafitová / ľadová biela  5583M-C02357 61 1
 IP 40
Neo® 16 A, 230 V AC

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, biela / ľadová biela   5513M-C02357 01 10/1
 s natočenou dutinou 18)  biela / biela   5513M-C02357 03 10/1
  biela / ľadová modrá   5513M-C02357 41 10/1
  biela / ľadová zelená   5513M-C02357 42 10/1
  biela / ľadová oranžová  5513M-C02357 43 10/1
  biela / ľadová šedá   5513M-C02357 44 10/1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov. grafitová / ľadová biela  5513M-C02357 61 10/1
 IP 40
Neo® 16 A, 250 V AC

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami, biela / ľadová biela   5593M-C02357 01 1
 s natočenou dutinou,  biela / biela   5593M-C02357 03 1
 s ochranou pred prepätím 18) biela / ľadová modrá   5593M-C02357 41 1
 Optická signalizácia poruchy. biela / ľadová zelená   5593M-C02357 42 1
  biela / ľadová oranžová  5593M-C02357 43 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. biela / ľadová šedá   5593M-C02357 44 1
 Bezskrutkové pripojenie vodičov. grafitová / ľadová biela  5593M-C02357 61 1
 IP 40
Neo® 16 A, 230 V AC

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná    
 s ochrannými kolíkmi, s clonkami,  oceľová / teracotta   5513M-C02357 71 10/1
 s natočenou dutinou 18) titánová / onyx   5513M-C02357 72 10/1
  oceľová / titánová   5513M-C02357 73 10/1
  onyx / titánová   5513M-C02357 74 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
 IP 40 
Neo® Tech 16 A, 250 V AC

Poznámky:
18) Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 
68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

 Páčka náhradná   
 Pre kryty 3559M-A00651 7x.  ľadová biela   ND3559M-B531 B3 20/1
 Týmto dielom je potrebné nahradiť originálnu
 páčku jednoduchého krytu Neo® Tech v prípade  
 použitia orientačnej alebo signalizačnej tlejivky. 
 (t. j. pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, 
 pre ovládače radenia 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S). 

 
Neo® Tech 

 Ďalšie produkty dizajnového radu Neo®, Neo® Tech nájdete v kapitole:
 – Zásuvky iných systémov

 Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Rámčeky

Poznámky: 

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 dvojnásobný Neo®
 Pre vodorovnú i zvislú montáž. biela   3901M-A00120 03 10/1
  ľadová biela   3901M-A00120 01 10/1
  ľadová modrá   3901M-A00120 41 10/1
  ľadová zelená   3901M-A00120 42 10/1
  ľadová oranžová   3901M-A00120 43 10/1
  ľadová šedá   3901M-A00120 44 10/1

  Neo® Tech
  titánová   3901M-A00120 08 10/1
  teracotta   3901M-A00120 35 10/1
  oceľová   3901M-A00120 36 10/1
  onyx   3901M-A00120 37 10/1

Neo®
Neo® Tech

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 jednonásobný Neo®
  biela   3901M-A00110 03 20/1
  ľadová biela   3901M-A00110 01 20/1
  ľadová modrá   3901M-A00110 41 20/1
  ľadová zelená   3901M-A00110 42 20/1
  ľadová oranžová   3901M-A00110 43 20/1
  ľadová šedá   3901M-A00110 44 20/1

  Neo® Tech
  titánová    3901M-A00110 08 20/1
  teracotta   3901M-A00110 35 20/1
  oceľová   3901M-A00110 36 20/1
  onyx   3901M-A00110 37 20/1

Neo®
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 trojnásobný Neo®
 Pre vodorovnú i zvislú montáž. biela   3901M-A00130 03 10/1
  ľadová biela   3901M-A00130 01 10/1
  ľadová modrá   3901M-A00130 41 10/1
  ľadová zelená   3901M-A00130 42 10/1
  ľadová oranžová   3901M-A00130 43 10/1
  ľadová šedá   3901M-A00130 44 10/1

  Neo® Tech
  titánová   3901M-A00130 08 10/1
  teracotta   3901M-A00130 35 10/1
  oceľová   3901M-A00130 36 10/1
  onyx   3901M-A00130 37 10/1

Neo®
Neo® Tech 1 2 3 4 5 6 7 8
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Pre prístroje Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje  Kompletnosť

—
Neo®, Neo® Tech
Rámčeky

Poznámky: 

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 štvornásobný Neo®
 Pre vodorovnú i zvislú montáž. biela   3901M-A00140 03 10/1
  ľadová biela   3901M-A00140 01 10/1
  ľadová modrá   3901M-A00140 41 10/1
  ľadová zelená   3901M-A00140 42 10/1
  ľadová oranžová   3901M-A00140 43 10/1
  ľadová šedá   3901M-A00140 44 10/1

  Neo® Tech
  titánová   3901M-A00140 08 10/1
  teracotta   3901M-A00140 35 10/1
  oceľová   3901M-A00140 36 10/1
  onyx   3901M-A00140 37 10/1

Neo®
Neo® Tech

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje
 päťnásobný Neo®
 Pre vodorovnú i zvislú montáž. biela   3901M-A00150 03 10/1
  ľadová biela   3901M-A00150 01 10/1
  ľadová modrá   3901M-A00150 41 10/1
  ľadová zelená   3901M-A00150 42 10/1
  ľadová oranžová   3901M-A00150 43 10/1
  ľadová šedá   3901M-A00150 44 10/1

  Neo® Tech
  titánová   3901M-A00150 08 10/1
  teracotta   3901M-A00150 35 10/1
  oceľová   3901M-A00150 36 10/1
  onyx   3901M-A00150 37 10/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8


