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Spinace a zasuvky
IP44,IP 54, IP 55, IP 66

Bezpeclna elektroinstaldcia musi byt dokonale prispbsobena
prostrediu. Vyuzite na spravnych miestach v interiéri i exteriéri
pristroje so zvysSenym stupriom krytia. Vstavané, nastenné,

aj s prudovym chranicom.

Pristroje IP 44

pre zapusteni montaz

Su urcené pre pevné rozvody
elektrického prudu pod omietkou,
najma v mokrom prostredi. Svojim
tvarom ladi s ostatnymi pristrojmi.

Garant

Ma vysoké krytie a je mechanicky
odolny. Dobré pristrojové vybavenie
radu Garant ulahcuje realizaciu
inStalacii.

Dostupné v dizajnoch
Swing®L
basic55@
Tango®
Levit®
Levit®M
Element®
Time®
Praktik
— Variantt
Praktik IP 44 Garant
Vel'mi rozSirend rada pristrojov - FI-DOS
pre povrchovi montdz, ktora

vyhovie vo vacsine praktickych

aplikacii v prostredi obycajnom aj

v prostredi so striekajucou vodou.

Variant* IP 54

Pouziva sa v prostredi obycajnom,
prasnom i mokrom. Rad je vel'mi
variabilny a pristrojovo Siroko
vybaveny.

SPINACE A ZASUVKY IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

[P XX

IP 44, 1P 54,
IP 55, 1P 66

NOVINKA




Variant®
Variabilny, odolny, moderny

Pristroje so zvySenym stupriom krytia IP 54 - Krabica IP 20, bez viecka pre Profil 45
« ZalGziovy spina¢ s blokovanim

Vyhody a prednosti - Specialne zasuvky s kontaktmi vzor C, C1, C2, D, K, L podl'a STN 35 4517
- Novinka tiez v bezskrutkovom prevedeni - Balenie ul'ah¢ujuce pracu elektromontérom
« Pristroje s krytim IP 54 - Prepdjacia (svorkovacia) krabica v dizajne pre vloZenie venéeka alebo
« Moderny dizajn a farebné vyhotovenia ,wago“ svoriek
- MozZnost priebeznej montaze
« MoZnost otocdenia o 180° pre privod zhora alebo zospodu pri zachovani Vytvorte zostavu, ktori potrebujete

spravnej funkcie spinacov a zasuviek « MozZnost viacnasobnych zasuviek a kombinacii zasuvka + spinac
- Privodny kabel méze pri pouziti krabice so Styrmi vyvodkami vstupovat « Pristroje m6zu mat 1 alebo 4 priechodky, ktoré umoziiuju nielen

do pristroja z akejkol'vek strany privedenie vodicov, ale tiez spajanie pristrojov do viacndsobnych
« Pre montaz na podklady triedy reakcie na ohen B, C, D, E, F vyhotoveni vodorovne, zvisle a tieZ plosne

« Kryty pristrojov st vyrobené z kvalitného a mechanicky odolného
materidlu (PC)
« MoZnost vkladania modulov Profil 45

Jasné uréenie miesta pripojenia Lahké pripojenie Jednoducha montaz pouzitim PZ skrutky
Jednotné popisové pole ako pri spinacoch, tak zasuvkach Velky pripajaci prierez pre vodice 6x 2,5 mm?. Dostatok Odolnost (+/-) PZ 1 skrutky v mokrom prostredi je zaistena
ako volba. volného priestoru na Upravu a lahké pretiahnutie zinkovanim.

a pripojenie vodicov.

Instalacia na horl'avé podklady Priechod ochranného vodi¢a Priebezna montaz spinacov a zasuviek

Pristroje je mozné instalovat na horlavé podklady triedy Na zaistenie priechodu ochranného vodica je mozné pouzit Kryty pristrojov je mozné vzdjomne prepojovat do ndsobnych

reakcie naohen B, C, D, E, F. bezskrutkovl prepajaciu svorku. kombinacif vyuzitim Specidlnej konstrukcie priechodiek.
Poznamky:
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenu montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6 Prepina¢ striedavy ® g
Na kompletizaciu sa pouzivaju Standardné biela M 2CHB210699A4094 10/1 o <l .
rdmceky 1725-0-14.. (2CKAQ01725A14..). slonova kost 0 2CHB210699A4092 10/1 : / \
Na zaistenie uvedeného stupna krytia Sampanskd metaliza [ 2CHB210699A4093 10/1 | -
sa odporuca montdz maximalne grafitova seda M 2CHB210699A4095 10/1 ﬂ .I ) ’
do trojndsobnych ramdekov. U
/1
\ 5 1
P44 i,
basic55© 10 AX, 250V AC Tt -
7 Prepinac krizovy *® :
Na kompletizdciu sa pouzivaju $tandardné biela M 2CHB210799A4094 10/1 el il .
ramdceky 1725-0-14.. (2CKAO01725A14..). slonova kost 0 2CHB210799A4092 10/1 \ / \
Na zaistenie uvedeného stupna krytia Sampanskd metaliza [ 2CHB210799A4093 10/1 | B
sa odporuca montdz maximalne grafitova sedd M 2CHB210799A4095 10/1 ﬂ .I ) ’
do trojnasobnych ramdekov. U
\ /!
IP 44 ——
basic55® 10 AX, 250 VAC s =
6/0 Ovladaé prepinaci *© ’
Na kompletizaciu sa pouzivaju Standardné biela M 2CHB218699A4094 10/1 Tl i v
rdmceky 1725-0-14.. (2CKAO01725A14..). slonova kost M 2CHB218699A4092 10/1 \ / \
Na zaistenie uvedeného stupna krytia Sampanskd metaliza [ 2CHB218699A4093 10/1 | -
sa odporuca montaz maximalne grafitova Seda M 2CHB218699A4095 10/1 ﬂ | ) ’
do trojndsobnych ramdekov. 'Iu
/1
\ § 1
IP 44 E———— |
basic55@ 10 A, 250 VAC Tt -
6/0,6/0So0, 6/0S Ovladac prepinaci so svorkou N, ’
(1/0,1/0So0, 1/0S) s priezorom V29 biela M 2CHB218199A4094 10/1 Tkl s x
Na kompletizaciu sa pouZivaju Standardné slonova kost M 2CHB218199A4092 10/1 : / \
rdmceky 1725-0-14.. (2CKAO01725A14..). Sampanskd metaliza [ 2CHB218199A4093 10/1 | i
Na zaistenie uvedeného stupna krytia grafitova seda M 2CHB218199A4095 10/1 n . .I )’
sa odporuca montaz maximalne U
do trojndsobnych ramcekov. \ VA
Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca. 4
Pre radenie So je nutné doobjednat Tt/ =
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.).
Pre radenie S je nutné doobjednat
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444).
1P 44
basic55® 10 AX, 250V AC
5 Prepina¢ sériovy *© ;i
Na kompletizaciu sa pouzivaji &tandardné biela M 2CHB210599A4094 10/1 s N .
rdmceky 1725-0-14.. (2CKAO01725A14..). slonova kost 0 2CHB210599A4092 10/1 : / \
Na zaistenie uvedeného stupna krytia Sampanska metaliza [ 2CHB210599A4093 10/1 | ;
sa odporuca montdz maximalne grafitova seda M 2CHB210599A4095 10/1 n | ) ’
do trojndsobnych ramcekov. 9,
\ /!
P44 g—l—— '
basic55© 10 AX, 250 VAC Tt -
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela M 2CHB192999A4094 10/1 = —= v
s vie€ékom 2939 slonova kost M 2CHB192999A4092 10/1 \
Na kompletizaciu sa pouzivaju standardné Sampanskd metaliza [ 2CHB192999A4093 10/1 O [
ramdceky 1725-0-14.. (2CKAO01725A14..). grafitova seda 0 2CHB192999A4095 10/1 n o®e@ ) i )’
Na zaistenie uvedeného stupna krytia L
sa odporuca montdz maximalne \ /1
do trojndsobnych rdmdekov. L1
P44 G = e ]
basic55°© 16 A, 250V AC R
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

I Novinka

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre zapustenlU montdz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1 Spina¢ jednopédlovy *©
Na kompletizaciu sa pouzivaju Standardné biela 3557G-A01940 B1 10/1
ramdceky (39013-A000.0 ..). Na zaistenie krémova 3557G-A01940 C1 10/1
uvedeného stupnia krytia je dovolend slonova kost 3557G-A01940 C2 10/1
montdz do viacndsobnych rdmcekov bézova 3557G-A01940 D1 10/1
iba vo vodorovnej orientdcii. svetlo Sedd 3557G-A01940 S1 10/1
hneda 3557G-A01940 H1 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
o IP 44
Swing®L 10 AX, 250V AC
6 Prepinac striedavy *©
Na kompletizaciu sa pouZivaju Standardné biela 3557G-A06940 B1 10/1
ramdceky (39013-A000.0 ..). Na zaistenie krémova 3557G-A06940 C1 10/1
uvedeného stupna krytia je dovolend slonova kost 3557G-A06940 C2 10/1
montdz do viacndsobnych rdmcekov bézova 3557G-A06940 D1 10/1
iba vo vodorovnej orientdcii. svetlo Seda 3557G-A06940 S1 10/1
hneda 3557G-A06940 H1 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
i IP 44
SwingeL 10 AX, 250V AC
7 Prepinac krizovy 2¢
Na kompletizaciu sa pouZivaju $tandardné biela 3557G-A07940 B1 10/1
ramceky (39013-A000.0 ..). Na zaistenie krémova 3557G-A07940 C1 10/1
uvedeného stupna krytia je dovolena slonova kost 3557G-A07940 C2 10/1
montaz do viacndsobnych ramdcekov bézova 3557G-A07940 D1 10/1
iba vo vodorovnej orientdcii. svetlo Seda 3557G-A07940 S1 10/1
hnedd 3557G-A07940 H1 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
i IP 44
Swing®L 10 AX, 250V AC
1/0 Ovladac zapinaci *®
Na kompletizaciu sa pouzivaju Standardné biela 3557G-A80940 B1 10/1
ramceky (39013-A000.0 ..). Na zaistenie krémova 3557G-A80940 C1 10/1
uvedeného stupnia krytia je dovolend slonova kost 3557G-A80940 C2 10/1
montdz do viacndsobnych rdmcekov bézova 3557G-A80940 D1 10/1
iba vo vodorovnej orientdcii. svetlo Seda 3557G-A80940 S1 10/1
hneda 3557G-A80940 H1 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
**‘ IP 44
Swing®L 10A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieckom 29 3% biela 5518G-A02989 B 10
Na kompletizdciu sa pouZzivaju $tandardné (s bielym vieckom)
ramdceky (39013-A000.0 ..). Na zaistenie biela 5518G-A02989 B1 10
uvedeného stupna krytia je dovolend (s priehladnym vie¢kom)
montdz do viacndsobnych rdmcekov slonova kost 5518G-A02989 C2 10
iba vo vodorovnej orientdcii.
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
P44
SwingeL 16 A, 250V AC
6 (1) Prepina¢ striedavy 2°
7 ™ biela 3558A-06940 B 10
slonova kost 3558A-06940 C 10
Sedd 3558A-06940 S 10
bézova 3558A-06940 D 10
hnedd 3558A-06940 H 10/1
vresova ¢ervend 3558A-06940 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova Seda 3558A-06940 S2 10/1
— — 1P 44
Tango® 10 AX, 250 V AC
7 Prepinac krizovy *©
S biela 3558A-07940 B 10
slonova kost 3558A-07940 C 10
Sedd 3558A-07940 S 10
bézova 3558A-07940 D 10
hneda 3558A-07940 H 10/1
vresova Cervena 3558A-07940 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova sedd 3558A-07940 S2 10/1
— —— P44
Tango® 10 AX, 250V AC
Poznamky:

20 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenu montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6/0 Ovladaé prepinaci *©
biela 3558A-86940 B 10 e TT—— X
slonova kost 3558A-86940 C 10
Seda 3558A-86940 S 10
bézova 3558A-86940 D 10
hneda 3558A-86940 H 10/1
vresova Cervend 3558A-86940 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova sedd 3558A-86940 S2 10/1
P44 e
Tango® 10A, 250V AC
1/0,1/0So Ovladac zapinaci
s presvetlenym popisovym pol'om 226 biela 3558A-80920 B 10 =TT
slonova kost 3558A-80920 C 10/1
Pre radenie So je nutné pouzit orienta¢nu Sedd 3558A-80920 S 10/1
tlejivku (3916-1222.). bézova 3558A-80920 D 10/1
hneda 3558A-80920 H 10/1
vresova Cervena 3558A-80920 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova Sedd 3558A-80920 S2 10/1
IP 44 — =
Tango® 10 A, 250 V AC
5 Prepinac sériovy 2©
biela 3558A-05940 B 10 | =
slonova kost 3558A-05940 C 10
Sedd 3558A-05940 S 10
bézova 3558A-05940 D 10
hneda 3558A-05940 H 10/1
vresova Cervena 3558A-05940 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova Sedd 3558A-05940 S2 10/1
IP 44 e
Tango® 10 AX, 250 V AC
6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity 2°
biela 3558A-52940B 10 s ™
slonova kost 3558A-52940 C 10
Seda 3558A-52940 S 10
bézova 3558A-52940 D 10
hneda 3558A-52940 H 10/1
vresova Cervend 3558A-52940 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova Seda 3558A-52940 S2 10/1
IP 44 —l
Tango® 10 AX, 250 V AC
Spinac automaticky so snimac¢om pohybu IP 44
Spinaci prvok: relé biela 3299A-C22184 B 1
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  slonova kost 3299A-C22184 C 1
Seda 3299A-C22184 S 1
Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): bézova 3299A-C22184 D 1
— prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix) hneda 3299A-C22184 H 1
- citlivost snimania dymova Seda 3299A-C22184 S2 1
— oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) vresova Cervena 3299A-C22184 R2 1
Stupen krytia: IP 44 B o
Pracovna teplota: —25 °C az +55 °C
Sucastou dodavky je tesniaca manzeta pre
ochranu svoriek a rdmcek s tesnenim.
Nie je mozné instalovat do viacndsobného ramceka.
2 300 W pre ¥, 1 750 V-A pre TIC® 178 49,
500 V-A / 64 uF pre T—F
3-vodic¢ové pripojenie
Tango® 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5518A-2999 B 10
s vieckom 2939 slonova kost 5518A-2999 C 10
Sedd 5518A-2999 S 10 Ve
bézova 5518A-2999 D 10 @ Q
hneda 5518A-2999 H 10/1
vresova Cervena 5518A-2999 R2 10/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova Sedd 5518A-2999 S2 10/1 ®
1P 44
Tango® 16 A, 250 V AC
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre zapustenlU montdz

374

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5598A-2999B 1
s vie¢kom, s ochranou pred prepatim 2932 slonova kost 5598A-2999C 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd 5598A-2999S 1
bézova 5598A-2999D 1
hneda 5598A-2999H 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. vresova ¢ervend 5598A-2999R2 1
L Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymova seda 5598A-2999S2 1
1P 44
Tango® 16 A, 230V AC
6 (1) Prepinac striedavy*®
Na kompletizdciu sa pouZzivaju $tandardné Levit®
ramdceky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela [ 3559H-A06940 03 10/1
uvedeného stupna krytia sa odporuica montaz macchiato / biela I 3559H-A06940 18 10/1
maximalne do trojndsobnych ramdcekov biela / dymova ¢ierna [ 3559H-A06940 62 10/1
(vo vodorovnej aj zvislej orientacii).
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna [ 3559H-A06940 63 10/1
Levit® P44 titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A06940 70 10/1
Levit®M 10 AX, 250V AC
7 Prepinac krizovy ¢
Na kompletizaciu sa pouZivaju $tandardné Levit®
ramceky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela M 3559H-A07940 03 10/1
uvedeného stupna krytia sa odportca montaz macchiato / biela I 3559H-A07940 18 10/1
maximalne do trojndsobnych rdmdcekov biela / dymova ¢ierna [ 3559H-A0794062  10/1
(vo vodorovnej aj zvislej orientacii).
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna [ 3559H-A07940 63 10/1
Levit® IP 44 titdnova / dym. ¢ierna 0 3559H-A07940 70 10/1
Levit®M 10 AX, 250 VAC
6/0(1/0) Ovladac prepinaci®
Na kompletizaciu sa pouzivaju Standardné Levit®
ramceky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela M 3559H-A86940 03 10/1
uvedeného stupnia krytia sa odporuca montaz macchiato / biela I 3559H-A86940 18 10/1
maximalne do trojndsobnych ramdcekov biela / dymova ¢ierna [ 3559H-A86940 62 10/1
(vo vodorovnej aj zvislej orientdcii).
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna [ 3559H-A86940 63 10/1
Levit® P44 titdnovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A86940 70 10/1
Levit®M 10A, 250V AC
5 Prepinac sériovy *®
Na kompletizaciu sa pouZivaju Standardné Levit®
ramdceky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela M 3559H-A05940 03 10/1
uvedeného stupnia krytia sa odporuca montaz macchiato / biela I 3559H-A05940 18 10/1
maximalne do trojndsobnych ramdcekov biela / dymovad ¢ierna [ 3559H-A05940 62 10/1
(vo vodorovnej aj zvislej orientacii).
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna [ 3559H-A05940 63 10/1
Levit® P44 titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A05940 70 10/1
Levit®M 10 AX, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s vieckom 2932) biela / biela [ 5519H-A02997 03 10/1
Na kompletizdciu sa pouZivaju Standardné macchiato / biela M 5519H-A02997 18 10/1
ramceky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / dymova ¢ierna [ 5519H-A02997 62 10/1
uvedeného stupna krytia sa odportca montaz
maximalne do trojndsobnych rdmdcekov Levit®M
(vo vodorovnej aj zvislej orientacii). onyx / dymovad ¢ierna [ 5519H-A02997 63 10/1
Levit® IP 44 titdnovd / dym. ¢ierna B 5519H-A02997 70 10/1
Levit®M 16 A, 250V AC
Poznamky:

2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

I Novinka

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.



Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenu montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6 (1) Prepina¢ striedavy ®
biela / ladova biela 3558E-A06940 01 5 i
biela / biela 3558E-A06940 03 5
slonova kost / lad. biela 3558E-A06940 21 5/1
kdvova / ladovd opédlovd 3558E-A06940 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
IP 44
Element® 10 AX, 250 VAC H > EECEHE
7 Prepinac krizovy *®
biela / ladova biela 3558E-A07940 01 5
biela / biela 3558E-A07940 03 5
slonova kost / lad. biela 3558E-A07940 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3558E-A07940 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
1P 44
Element® 10 AX, 250V AC H 2 HE [7]
6/0 Ovladaé prepinaci *©
biela / ladova biela 3558E-A86940 01 5 i |
biela / biela 3558E-A86940 03 5 .
slonova kost / lad. biela 3558E-A86940 21 5/1
kavova / ladova opdlova 3558E-A86940 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
1P 44 S ———
Element® 10A, 250V AC H - BEEEEHE
6(1) Prepinac striedavy 2
s popisovym pol'om biela / ladova biela 3558E-A06910 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A06910 03 5/1 .
slonové kost / lad. biela ~ 3558E-A06910 21 5/1
k&vova / led. opdlova 3558E-A06910 25 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
IP 44
Element® 10 AX, 250V AC H > BEEEHE
6/0 Ovladaé prepinaci *©
s popisovym pol'om biela / ladova biela 3558E-A86910 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A86910 03 5/1 -
slonovéa kost / lad. biela ~ 3558E-A86910 21 5/1
kavova / led. opdlova 3558E-A86910 25 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
IP 44
Element® 10 A, 250V AC H > HECEHEE
1/0,1/0So Ovladaé zapinaci
s presvetlenym popisovym pol'om 2?29 biela / ladova biela 3558E-A80920 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A80920 03 5/1 .
Pre radenie So je nutné pouZit orienta¢nu slonovéa kost / Iad. biela 3558E-A80920 21 5/1
tlejivku (3916-1222.). kavova / ladova opdlova 3558E-A80920 25 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
1P 44
Element® 10 A, 250V AC H > BEEEHE
5 Prepinac sériovy *© [
biela / ladova biela 3558E-A05940 01 5
biela / biela 3558E-A05940 03 5 ‘ N
slonova kost / lad. biela 3558E-A05940 21 5/1 | |
kdvova / ladovd opdlova 3558E-A05940 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. l .
IP 44 ‘
Element® 10 AX, 250V AC H > HEECEHE
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre zapustenlU montdz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity *°
biela / ladova biela 3558E-A52940 01 5
biela / biela 3558E-A52940 03 5
slonové kost / lad. biela 3558E-A52940 21 5/1
kdvova / ladovd opdlova 3558E-A52940 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
1P 44
Element® 10 AX, 250V AC H > BEEEEE
1/0+1/0 Ovladac zaluziovy jednopdlovy %
s blokovanim biela / ladova biela 3558E-A88943 01 5/1
biela / biela 3558E-A88943 03 5/1
slonovéa kost / lad. biela 3558E-A88943 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3558E-A88943 25 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
P44
Element® 10 A, 250V AC H > B []
) 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5518E-A02999 01 5
{ | [ s vie¢kom 2939 biela / biela 5518E-A02999 03 5
= |I 3 @ slonova kost / lad. biela 5518E-A02999 21 5/1
% | kévova / fadova opalovd  5518E-A02999 25  5/1
e o
l[ ® ]| Upevnenie skrutkami a rozperkami.
‘ ——— ) P44
Element® 16 A, 250V AC H > BEEEEHE
i 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5598E-A02999 01 1
{ | i s vieékom, s ochranou pred prepétim %3 biela / biela 5598E-A02999 03 1
’—.4 |I @ g Opticka signalizacia poruchy. slonovd kost / lad. biela  5598E-A02999 21 1
e { kdvova / lad. opalova 5598E-A02999 25 1
e o
( ] Technické parametre — pozrite stranu 577.
| ® ° | Upevnenie skrutkami a rozperkami.
— | IP 44
Element® 16 A, 230V AC [ > B []
= Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
i — jednonasobny 2% biela 3901E-A00941 B 10
3 S tesniacou manzetou. slonova kost 3901E-A00941 C 10/1
‘ l‘ kavova 3901E-A00941 H5 10/1
|
Element® IP 44 CREECT ]
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny, vodorovny 2% biela 3901E-A00942 B 10/1
- e S tesniacou manzetou. slonova kost 3901E-A00942 C 10/1
TN o \ kdvova 3901E-A00942 H5 10/1
[P— —
Element® IP 44 CREECY]
Poznamky:

20 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenu montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6 (1) Prepina¢ striedavy ®
biela / ladova biela 3558E-A06940 01 5 i
biela / biela 3558E-A06940 03 5
titdnova 3558E-A06940 08 5/1
Sampanska 3558E-A06940 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
1P 44
Time® 10 AX, 250V AC H > BB EHE
7 Prepinac krizovy *®
biela / ladova biela 3558E-A07940 01 5
biela / biela 3558E-A07940 03 5
titdnova 3558E-A07940 08 5/1
Sampanska 3558E-A07940 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
IP 44
Time® 10 AX, 250V AC H 2 HE [7]
6/0 Ovladaé prepinaci *©
biela / ladova biela 3558E-A86940 01 5 i |
biela / biela 3558E-A86940 03 5 .
titdnova 3558E-A86940 08 5/1
Sampanska 3558E-A86940 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
P44 a——
Time® 10A, 250V AC H > HEECEHE
6(1) Prepinac striedavy 2©
s popisovym pol'om biela / ladova biela 3558E-A06910 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A06910 03 5/1 .
titdnova 3558E-A06910 08 5/1
Sampanska 3558E-A06910 33 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
IP 44
Time® 10 AX, 250 V AC H > BEECEHE
6/0 Ovladaé prepinaci *©
s popisovym pol'om biela / ladova biela 3558E-A86910 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A86910 03 5/1 -
titdnova 3558E-A86910 08 5/1
Sampanska 3558E-A86910 33 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
P44
Time® 10 A, 250V AC H > HECEHE
1/0,1/0So Ovladaé zapinaci
s presvetlenym popisovym pol'om 2?29 biela / ladova biela 3558E-A80920 01 5/1 i |
biela / biela 3558E-A80920 03 5/1 .
Pre radenie So je nutné pouZit orienta¢nu titdnova 3558E-A80920 08 5/1
tlejivku (3916-1222.). Sampanska 3558E-A80920 33 5/1 |
Upevnenie skrutkami a rozperkami. i
IP 44
Time® 10 A, 250 VAC H > B EHE
5 Prepinac sériovy *© [
biela / ladova biela 3558E-A05940 01 5
biela / biela 3558E-A05940 03 5 ‘ .
titdnova 3558E-A05940 08 5/1 | |
Sampanska 3558E-A05940 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami. l .
IP 44 ‘
Time® 10 AX, 250V AC H > EECEHE
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre zapustenlU montdz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity *°
biela / ladova biela 3558E-A52940 01 5
biela / biela 3558E-A52940 03 5
titdnova 3558E-A52940 08 5/1
Sampanska 3558E-A52940 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
1P 44
Time® 10 AX, 250V AC H > BEEEHE
1/0+1/0 Ovladac zaluziovy jednopélovy %
s blokovanim biela / ladova biela 3558E-A88943 01 5/1
biela / biela 3558E-A88943 03 5/1
titdnova 3558E-A88943 08 5/1
Sampanska 3558E-A88943 33 5/1
Upevnenie skrutkami a rozperkami.
P44
Time® 10A, 250V AC H > BB EHE
) 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5518E-A02999 01 5
{ | [ s vieckom 2939 biela / biela 5518E-A02999 03 5
gl o i titdnova 5518E-A0299908  5/1
@ [ Sampanska 5518E-A0299933  5/1
e o
l[ ® ]| Upevnenie skrutkami a rozperkami.
‘ ——— ) P44
Time® 16 A, 250V AC H > A EHE
i 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5598E-A02999 01 1
{ | i s vie¢kom, s ochranou pred prepatim 2% 3 biela / biela 5598E-A02999 03 1
’—.4 |I @ g Opticka signalizacia poruchy. titdnova 5598E-A02999 08 1
& { Sampanska 5598E-A02999 33 1
e o
( ] Technické parametre — pozrite stranu 577.
| ® ° | Upevnenie skrutkami a rozperkami.
— | IP 44
Time® 16 A, 230 VAC H > BRI EEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
m——— | jednonasobny % biela 3901F-A00941 B 10
( )ﬁ S tesniacou manzetou. titdnova 3901F-A00941 G 10/1
| Sampanska 3901F-A00941 K3 10/1
| %
Time® IP 44 CREFECTE
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny, vodorovny 2% biela 3901F-A00942 B 10/1
= - S tesniacou manzetou. titdnova 3901F-A00942G 10/1
TN TN\ Sampanska 3901F-A00942 K3 10/1
e E—
Time® IP 44 CREECT]
Poznamky:

29 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Bezpeclnostné zasuvky FI-DOS s prudovym chrani¢om

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Radenie Nazov Farba
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym

prudovym chranic¢om, s clonkami, zapustena, biela

koncova alebo priebezna *©3®
Rezidudlny pracovny prad I, : 30 mA

5526N-C26469 B

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad ° ;"‘.
Menovity prud | : 16 A
Menovitd frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovacf ¢as pri 5x |, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost voci impulznym priddom: 3 000 A, 8/20 ps
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?
Vstavana hibka: 27 mm
InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkdm L', N je mozné pripojit dalSie zasuvky,
ktoré budu tieZ pod kontrolou prudového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka bezpecnostna FI-DOS so vstavanym
pridovym chranic¢om, s clonkami, nastenna, biela 5526N-C26410B
koncova alebo priebezna " 3®
Rezidudlny pracovny prdd |, : 30 mA -
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prud o5 e

Menovity prud | : 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5% I, : max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym prddom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdm L, N je mozné pripojit dal$ie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
16 A, 230V AC

HH : AEEE

Poznamky:
29 Pristroj splfia uvedeny stuper krytia pri montazi na zvislu, hladkd a neporéznu stenu.

20 Ak dochadza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné pri krabici pristroja otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi.

38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Spinace a zésuvky IP44,IP 54, IP 55, IP 66
Pre ndstennd montaz

380

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1 Spina¢ jednopédlovy 2729
P44 biela 3553-01929 B 26
10 AX, 250 VAC Sedd 3553-01929 S 26
bézova 3553-01929 D 26
hneda 3553-01929 H 26
6 Prepinac striedavy " ?®
P44 biela 3553-06929 B 26
10 AX, 250 VAC Sedd 3553-06929 S 26
bézova 3553-06929 D 26
hneda 3553-06929 H 26
7 Prepina¢ krizovy 2729
P44 biela 3553-07929 B 26
10 AX, 250 VAC Sedd 3553-07929 S 26
bézova 3553-07929 D 26
hneda 3553-07929 H 26
1/0 Ovladaé zapinaci ?"?®
P44 biela 3553-80929 B 26
10A, 250V AC Sedd 3553-80929 S 26
bézova 3553-80929 D 26
hneda 3553-80929 H 26
Praktik Typovy rad: 3558 HH : BEEHE
6S, 650 Prepinac striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1So0) so svorkou N 1?2728 biela 3553-25922 B 26/1
P44 Sedd 3553-25922 S 26/1
10 AX, 250 VAC bézova 3553-25922 D 26/1
hneda 3553-25922 H 26/1
7So Prepinac kriZzovy s ¢irym priezorom V232728
IP 44 biela 3553-07921 B 26/1
10 AX, 250V AC Sedd 3553-07921 S 26/1
bézova 3553-07921 D 26/1
hneda 3553-07921 H 26/1
1/0S, 1/0So0 Ovladac zapinaci s ¢irym priezorom,
so svorkou N 122728 biela 3553-91922 B 26/1
P44 Sedd 3553-91922 S 26/1
10A, 250V AC bézova 3553-91922 D 26/1
hneda 3553-91922 H 26/1
Pre radenie So je nutné pouzit orientacnu tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signaliza¢nu tlejivku (3916-22221)..
Praktik Typovy rad: 3558 CEECEEE
2S Spina¢ dvojpélovy s &irym priezorom,
so signaliza¢nou tlejivkou 272 biela 3553-02922 B 26/1
Sedd 3553-02922 S 26/1
Nahradna tlejivka: 3916-22221 béZova 3553-02922 D 26/1
hneda 3553-02922 H 26/1
Typovy rad: 3558
IP 44
Praktik 10 AX, 250 V AC HH : BEEHE
5 Prepinac sériovy °"2®
biela 3553-05929 B 26
(—— — Sedd 3553-05929 S 26
bézova 3553-05929 D 26
hneda 3553-05929 H 26
Typovy rad: 3558
IP 44
Praktik 10 AX, 250 VAC HHE : EHEHE
Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

? Orienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
20 Ak dochadza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné pri krabici pristroja otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi.

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.



Spinace a zésuvky IP44,IP 54, IP 55, IP 66
Pre ndstenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6+6 Prepina¢ striedavy dvojity 272
biela 3553-52929 B 26/1
Sedd 3553-52929 S 26/1
bézova 3553-52929 D 26/1
hneda 3553-52929 H 26/1
Typovy rad: 3558
IP 44
Praktik 10 AX, 250V AC HH : AREEE
6, 2P+PE Kombinacia prepinaca striedavého
a zasuvky jednonasobnej biela 3932-20062 B 12/1
s ochrannym kolikom a vieckom 2729 3¢) Sedd 3932-20062 S 12/1
L , e —
bézova 3932-20062 D 12/1
hneda 3932-20062 H 12/1 o
"ES
Typovy rad: 3558
IP 44 = .
10 AX, 250 VAC —
Praktik 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieCkom 272938 biela 5518-2929 B 28
Sedd 5518-2929 S 28
bézova 5518-2929 D 28
hneda 5518-2929 H 28 2
sce
P44 @
Praktik 16 A, 250V AC HH : BEEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieckom, biela 5518-2969 B 24
pre priebezni montaz 2”3 Seda 5518-2969 S 24 y
bézova 5518-2969 D 24
hneda 5518-2969 H 24 CA
LN ]
e
IP 44
Praktik 16 A, 250 VAC HH ; AREEE
2P+PE Zasuvka jednondsobna
s ochrannym kolikom, s vieckom, biela 5598-2929B 1
s ochranou pred prepatim 272939 Sedd 5598-2929S 1
Opticka signalizacia poruchy. bézova 5598-2929D 1
hneda 5598-2929H 1 2
sce
Technické parametre — pozrite stranu 577.
IP 44 @
Praktik 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s viec¢kami 272939 biela 5518-2029 B 14
Z3asuvky su vzadjomne prepojené 3 vodi¢mi. Sedd 5518-2029 S 14
bézova 5518-2029 D 14
hnedé 5518-2029 H 14 > -
v LER |
- L ]
IP 44
Praktik 16 A, 250 VAC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s vieckami, biela 5518-2069 B 14
pre priebeznii montaz 2" 2% 3% Sedd 5518-2069 S 14
Z3asuvky su vzajomne prepojené 3 vodi¢mi. bézova 5518-2069 D 14
hneda 5518-2069 H 14 >
LR | LN |
L] L]
IP 44
Praktik 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
Poznamky:

20 Ak dochadza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné pri krabici pristroja otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi.

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kédbla zospodu.

38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pre ndstennd montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s vie€¢kami, biela 5598-2069 B 1
pre priebezni montaz, Seda 5598-2069 S 1
< s ochranou pred prepéatim 272239 béZova 5598-2069 D 1
7 :.\i / Opticka signalizacia poruchy. hneda 5598-2069 H 1
e LAE | Zasuvky su vzdjomne prepojené 3 vodi¢mi.
% . Technické parametre — pozrite stranu 577.
IP 44
Praktik 16 A, 230V AC HH : BEEHE
Priechodka nahradna
Pre priemer kdbla 6 - 16 mm biela ND3553-G50 B 100/10
(pozrite stranu 615). Seda ND3553-G50 S 100/10
bézova ND3553-G50 D 100/10
hneda ND3553-G50 H 100/10
Praktik IP 44 CEEFEEA
. 1 Spinac jednopédlovy 5
——— IP 54 biela [ 3559N-C01510 B 10
10 AX, 250 VAC Seda I 3559N-C01510 S 10
modra I 3559N-C01510M 10
6 Prepinac striedavy 2®°9
IP 54 biela I 3559N-C06510 B 10
10 AX, 250V AC Sedd I 3559N-C06510 S 10
modra I 3559N-C06510M 10
7 Prepina¢ krizovy 29 °V
IP 54 biela I 3559N-C07510 B 10
10 AX, 250V AC Seda I 3559N-C07510 S 10
modra M 3559N-CO07510M 10
6/0(1/0) Ovladaé prepinaci 2¥ >
IP 54 biela M 3559N-C86510 B 10
10A, 250V AC Seda I 3559N-C86510 S 10
modra [ 3559N-C86510M 10
Variant* Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov HH : BEEHE
e 6 Prepinac striedavy pre priebezni montaz >
> biela [ 3559N-C06540 B 10
Seda I 3559N-C06540 S 10
' modra I 3559N-C06540M 10
Bezskrutkové pripojenie vodicov
Yy / IP 54
- Variant* 10 AX, 250 VAC HH : BEEHE
6S, 650 Prepina¢ striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1S0) so svorkou N 1?2951 biela M 3559N-C25511 B 10/1
IP 54 Sedd I 3559N-C25511 S 10/1
10 AX, 250 VAC modra I 3559N-C25511 M 10/1
7So Prepinac krizovy s ¢irym priezorom 12251
IP 54 biela I 3559N-C07511 B 10/1
10 AX, 250V AC Sedd [ 3559N-C07511 S 10/1
modra O 3559N-CO7511 M 10/1
6/0So, 6/0S Ovladac prepinaci s ¢irym priezorom,
(1/0So, 1/0S) so svorkou N 1?2850 biela I 3559N-C86511 B 10/1
IP 54 Sedd [0 3559N-C86511 S 10/1
10A, 250V AC modra I 3559N-C86511M 10/1

Variant*

Pre radenie So je nutné pouZit orienta¢nu
tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signaliza¢nu
tlejivku (3916-22221).

Bezskrutkové pripojenie vodicov

HH : AEEHE

Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
? Orienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.

3 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viecku.
382 5 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.



Spl'nai':e a zésuvky IP44,IP 54,1P 55, IP 66
Pre ndstenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6S, 650 Prepina¢ striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1S0) s popisovym pol'om, so svorkou N 22851 biela [ 3559N-C25512 B 10/1
IP 54 Sedd O 3559N-C25512 S 10/1
10 AX, 250 VAC modra 0 3559N-C25512M 10/1
1/0S, 1/0So Ovladaé zapinaci s ¢irym priezorom,
s popisovym pol'om, so svorkou N V22850 biela O 3559N-C91512 B 10/1
IP 54 Sedd O 3559N-C91512 S 10/1
10A, 250V AC modra O 3559N-C91512M 10/1

Pre radenie So je nutné pouzit orientacnu
tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signalizacnu
tlejivku (3916-22221).

Variant* Bezskrutkové pripojenie vodic¢ov HH : BEEHE
2S Spinac dvojpdlovy s Eervenym priezorom,
so signaliza¢nou tlejivkou, biela M 3559N-C02512 B 10/1
s popisovym pol'om 259 dedd M 3559N-C02512 S 10/1
modra O 3559N-C02512M 10/1
Nahradna tlejivka: 3916-22221
Bezskrutkové pripojenie vodicov
IP 54
Variant* 10 AX, 250 VAC HH : BEEEHE
5 Prepinaé sériovy °¥°"
IP 54 biela I 3559N-C05510 B 10
10 AX, 250V AC Seda 0 3559N-C05510 S 10
modra 0 3559N-C05510M 10
1/0+1/0 Ovladaé zapinaci dvojity 2 °1
IP 54 biela I 3559N-C87510 B 10/1
10A, 250V AC Sedd O 3559N-C87510 S 10/1
modra I 3559N-C87510M 10/1
Variant* Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov HH : BEEHE
1/0+1/0 Ovladac zaluziovy jednopdlovy 59
s blokovanim biela O 3559N-C88510 B 10/1
Seda O 3559N-C88510 S 10/1
modra O 3559N-C88510M 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov
IP 54
Variant* 10 A, 250V AC HH 3 BEEHEE
1+1 Spinac zaluziovy jednopdlovy 259
s blokovanim biela [ 3559N-C89510 B 10/1
Seda [ 3559N-C89510 S 10/1
modra I 3559N-C89510M 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov
IP 54
Variant* 10 AX, 250 VAC HH : BEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela M 5519N-C02510 B 10
s vieckom 293951 Sedd M 5519N-C02510 S 10
modra O 5519N-C02510M 10

Bezskrutkové pripojenie vodicov
IP 54
Variant+ 16 A, 250V AC

HH : AEEHNE

Poznamky:
9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu. ¥ Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viecku.
59 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym zniZzi na IP 44.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nastenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela M 5519N-C02540 B 10
s vie¢kom, pre priebezni montaz 2 3% Seda I 5519N-C02540 S 10
modra [ 5519N-C02540M 10

Bezskrutkové pripojenie vodicov

IP 54

Variant* 16 A, 250V AC HH : BEEHE

2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela [ 5519N-C02542 B 10/1
s vieckom, s popisovym pol'om, Seda [ 5519N-C02542 S 10/1
pre priebezni montdaz ?® 3951 modra 0 5519N-C02542 M 10/1

Bezskrutkové pripojenie vodicov

IP 54
Variant* 16 A, 230V AC HHE : BEEHE
= 1 Spinac jednopédlovy 5
—— IP 54 biela 3558N-C01510 B 10
10 AX, 250 VAC Sedad 3558N-C01510 S 10
modra 3558N-C01510M 10
6 Prepinac striedavy ®°9
IP 54 biela 3558N-C06510 B 10
10 AX, 250 VAC Sedd 3558N-C06510S 10
modra 3558N-C06510M 10
7 Prepina¢ krizovy 2% °V
IP 54 biela 3558N-C07510 B 10
10 AX, 250V AC Seda 3558N-C07510 S 10
modra 3558N-C07510M 10
6/0(1/0) Ovladaé prepinaci 2>V
IP 54 biela 3558N-C86510B 10
10A, 250V AC Seda 3558N-C86510 S 10
modra 3558N-C86510M 10
Variant* HH : BEEHE
6 Prepinac striedavy pre priebezni montaz >
biela 3558N-C06540 B 10
Seda 3558N-C06540 S 10
modra 3558N-C06540M 10
IP 54
Variant* 10 AX, 250 VAC HH : BEEHE
6S, 650 Prepina¢ striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1S0) so svorkou N 122850 biela 3558N-C25511 B 10/1
IP 54 Sedd 3558N-C25511 S 10/1
10 AX, 250V AC modra 3558N-C25511M 10/1
7So Prepinac krizovy s ¢irym priezorom 12251
IP 54 biela 3558N-C07511 B 10/1
10 AX, 250 VAC Sedd 3558N-C07511S 10/1
modra 3558N-CO7511M 10/1
6/0So, 6/0S Ovladac prepinaci s ¢irym priezorom,
(1/0So, 1/0S) so svorkou N 285D biela 3558N-C86511 B 10/1
IP 54 Sedd 3558N-C86511 S 10/1
10A, 250V AC modra 3558N-C86511M 10/1
Pre radenie So je nutné pouzit orientacnu
tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signaliza¢nu
tlejivku (3916-22221).
Variant* HE : BEEHE

Poznamky:
Y Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
@ Orienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.
3 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viecku.
384 5 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.



Spl'nai':e a zésuvky IP44,IP 54,1P 55, IP 66
Pre ndstenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
6S, 650 Prepina¢ striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1S0) s popisovym pol'om, so svorkou N 22851 biela 3558N-C25512 B 10/1
IP 54 Sedd 3558N-C25512 S 10/1
10 AX, 250 VAC modra 3558N-C25512M 10/1
1/0S, 1/0So Ovladacé zapinaci s ¢irym priezorom,
s popisovym pol'om, so svorkou N V22850 biela 3558N-C91512 B 10/1
IP 54 Sedd 3558N-C91512 S 10/1
10A, 250V AC modra 3558N-C91512M 10/1
Pre radenie So je nutné pouzit orientacnu
tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signalizacnu
tlejivku (3916-22221).
Variant* HE : BEEHE
2S Spinac dvojpdlovy s Eervenym priezorom,
so signaliza¢nou tlejivkou, biela 3558N-C02512 B 10/1
s popisovym pol'om 259 dedd 3558N-C02512 S 10/1
modra 3558N-C02512M 10/1
Nahradna tlejivka: 3916-22221
IP 54
Variant* 10 AX, 250 VAC HH : BEEEHE
5 Prepinaé sériovy °¥°"
IP 54 biela 3558N-C05510 B 10
10 AX, 250V AC Seda 3558N-C05510 S 10
modra 3558N-C05510M 10
6+6 Prepina¢ striedavy dvojity 225"
IP 54 biela 3558N-C52510B 10/1
10 AX, 250 VAC Sedd 3558N-C52510 S 10/1
modra 3558N-C52510M 10/1
1/0+1/0 Ovladac zapinaci dvojity 25"
IP 54 biela 3558N-C87510 B 10/1
10A, 250V AC Sedd 3558N-C87510S 10/1
modra 3558N-C87510M 10/1
Variant* HEH : BEEEE
1/0+1/0 Ovladaé zaluziovy jednopélovy 2>V
s blokovanim biela 3558N-C88510 B 10/1
Seda 3558N-C88510 S 10/1
modra 3558N-C88510M 10/1
IP 54
Variant* 10 A, 250V AC HH : AEEEE
1+1 Spinac zaltziovy jednopdlovy *® >V
s blokovanim biela 3558N-C89510B 10/1
Sedd 3558N-C89510S 10/1
modra 3558N-C89510M 10/1

Variant*

IP 54
10 AX, 250V AC

B : BEEHE

Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
@ Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.
59 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym zniZzi na IP 44.




Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nastenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vie€¢kom 2# 3251 biela 5518N-C02510B 10
Sedd 5518N-C02510S 10
modra 5518N-C02510M 10
IP 54
Variant* 16 A, 250V AC HH : AREEE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieckom, biela 5518N-C02540B 10
pre priebezni montaz > 3% 50 Sedd 5518N-C02540 S 10
modra 5518N-C02540M 10
IP 54
Variant* 16 A, 250V AC HH : AEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s viec¢kom, biela 5518N-C02542 B 10/1
s popisovym pol'om, Sedd 5518N-C02542 S 10/1
pre priebeZni montaz 239 5) modra 5518N-C02542M 10/1
IP 54
Variant* 16 A, 230 VAC CEETTEE
Krabica nastenna so $tyrmi vstupmi,
pre nasobn(i montaz pristrojov Variant* 59 biela 3903N-A04540 B 10/1
Sedd 3903N-A04540 S 10/1
modra 3903N-A04540M 10/1
Variant* HEE - BEHE
= Krabica nastenna prepojovacia
e so Styrmi vstupmi sV biela 3903N-C05540 B 10/1
g Seda 3903N-C05540 S 10/1
V krabici je mozné pouzit i kruhové svorkovnice modra 3903N-C05540M 10/1
(tzv. venceky), napr. typ S-66 alebo typ 6303-13.
- Variant* IP 54 B : NS

Krabica nastenna pre pristroje 45x45

s vieckom, pre priebeznii montaz 293959 biela 3903N-C06541 B 10/1
Sedd 3903N-C06541 S 10/1
modra 3903N-C06541M 10/1

Je mozné kompletizovat so vSetkymi pristrojmi radu Profil 45:

5525N-C02357 . Zasuvka

5525N-C02347 . Zasuvka (bez cloniek)

5525N-C05359 R1 Zasuvka kédovana

5595N-C02357 . Zasuvka s ochranou pred prepéatim, s optickou signalizaciou poruchy

5585N-C02357 . Z3asuvka s ochranou pred prepatim, s akustickou signalizaciou poruchy

5595N-C05359 R1 Zasuvka kédovana s ochranou pred prepatim, s optickou signalizaciou poruchy

5585N-C05359 R1 Zasuvka kddovand s ochranou pred prepatim, s akust. signalizaciou poruchy

5580N-C02357 . Zasuvka so signalizaciou prevadzkového stavu

5525N-C03357 . Zasuvka podl'a DIN

® 5580N-C03357 . Zasuvka podla DIN, so signalizaciou prevadzkového stavu
? o 1711277-1 Modul pre komunikaénu zasuvku
@ ® / 136811-1 Modul pre komunikacnU zasuvku (polovi¢na sirka)
5525-C00100 B Zaslepka
1711306-1 Zaslepka (polovi¢na sirka)
Variant* IP 54

Poznamky:

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.

3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

5 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zésuvky IP44,IP 54, IP 55, IP 66
Pre ndstenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Krabica nastenna pre pristroje 45x45,

pre priebeznii montaz®® biela 3903N-C03540 B 10/1 4 —

Urcené pre instaldcie na omietku v pripadoch, Sedd 3903N-C03540 S 10/1 "f ———

kde pri zasuvke nie je vyzadovany zvySeny stuperi krytia  modra 3903N-C03540M 10/1 ‘.

Je mozné kompletizovat s pristrojom osvetlenia s LED a so vSetkymi pristrojmi radu Profil 45: |
3917U-A0005. Pristroj osvetlenia signaliza¢ného a orienta¢ného s LED

5525N-C02357 . Zasuvka

5525N-C02347 . Zasuvka (bez cloniek) -

5525N-C05359 R1 Zasuvka kédovana -—— /

5595N-C02357 . Zasuvka s ochranou pred prepatim, s optickou signalizaciou poruchy

5585N-C02357 . Zasuvka s ochranou pred prepatim, s akustickou signalizaciou poruchy
5595N-C05359 R1 Zasuvka kédovana s ochranou pred prepatim, s optickou signalizaciou poruchy
5585N-C05359 R1 Z&suvka kédovand s ochranou pred prepatim, s akustickou signalizaciou poruchy
5580N-C02357 . Zasuvka so signalizaciou prevadzkového stavu
5525N-C03357 . Zasuvka podl'a DIN
5580N-C03357 . Zasuvka podla DIN, so signalizaciou prevadzkového stavu ? @
1711277-1 Modul pre komunikaénu zasuvku ® ®
136811-1 Modul pre komunikaénu zasuvku (polovi¢na sirka)
5525-C00100 B Zaslepka
1711306-1 Zaslepka (polovi¢na sirka)
Variant* IP 20
Zasuvka jednonasobna s vieckom,
s popisovym pol'om, nastenna 3% 59
C (2P+PE) 10A,250V biela 5515N-C05521 B 10/1
Sedd 5515N-C05521 S 10/1
modra 5515N-C05521M 10/1
C1 (2P+PE) 10A, 250V biela 5515N-C05522 B 10/1
Sedd 5515N-C05522 S 10/1
modra 5515N-C05522M 10/1
C2 (2P+PE) 10A, 250V biela 5515N-C05523 B 10/1
Sedd 5515N-C05523 S 10/1
modra 5515N-C05523M 10/1
D (3P+PE) 10A, 400V biela 5515N-C05524 B 10/1
Seda 5515N-C05524 S 10/1
modra 5515N-C05524M 10/1
K (2P) 10A,48V biela 5515N-C05525 B 10/1
Sedd 5515N-C05525 S 10/1
modra 5515N-C05525M 10/1
L (3P+N) 10A, 48V biela 5515N-C05526 B 10/1
Sedd 5515N-C05526 S 10/1
modra 5515N-C05526 M 10/1
Usporiadanie kontaktov a odporucané pracovné napdtia — pozrite stranu 618.
Iba pre vidlice typu 5538N — pozrite stranu 422.
Variant* IP 54 HH : BEENE
Priechodka
Predlisovany otvor pre kabel biela ND3558-G102 B 100/10
o priemere 4,5 - 13mm. Seda ND3558-G102 S 100/10
modra ND3558-G102M 100/10
-
Variant* IP 54 CEEFEEA
Zaslepka / priechodka membranova
biela ND3558-G102/1 B 100/10
Sedd ND3558-G102/1S 100/10
modra ND3558-G102/1M 100/10
Variant* IP 54 CECEEEE A
Poznamky:

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.
38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.
5 Ak dochédza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.
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Spinaée a zésuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nastenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1 Spinac jednopélovy 9 Sedd 3558-01750 10
6 Prepinac striedavy °" Seda 3558-06750 10/1
7 Prepinac krizovy °V Seda 3558-07750 10/1
IP 66
Garant 10 AX, 250 VAC HHE : AEHEHE
1/0 Ovladaé zapinaci °V
Sedd 3558-80750 10/1
IP 66
Garant 10 A, 250V AC HH : AEEEEE
2S Spinac dvojpélovy s ¢ervenym priezorom,
so signalizaénou tlejivkou 9 Sedd 3558-02752 10/1

N&hradna tlejivka: 3916-22221

IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC HH : BEEHE
6S, 650 Prepinac striedavy s ¢irym priezorom,
(1S, 1S0) so svorkou N V25D deda 3558-25752 10/1

Pre radenie So je nutné pouzit orientac¢nu
tlejivku (3916-1222.).

Pre radenie S je nutné pouzit signaliza¢nu
tlejivku (3916-22221).

IP 66
Garant 10 AX, 250 VAC HH : EHEHE
7So Prepinac kriZzovy s ¢irym priezorom V251
Sedd 3558-07751 10/1
Pre radenie So je nutné pouzit orientacnu
tlejivku (3916-1222.).
IP 66
Garant 10 AX, 250 VAC CEECTEETTE
1/0S, 1/0S0 Ovladaé zapinaci s ¢irym priezorom
so svorkou N V5D deda 3558-91752 10/1
Pre radenie So je nutné pouzit orienta¢nu
tlejivku (3916-1222.).
Pre radenie S je nutné pouzit signaliza¢nu
tlejivku (3916-22221).
IP 66
Garant 10 A, 250 VAC HH : AEEHE
5 Prepinac sériovy °"
Seda 3558-05750 10/1
IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC HH : AEEEE

Poznamky:

» Tlejivka ani LED nie je suéastou spinaca — pozrite stranu 33.

2 Orienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
5 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.
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Spl'naée a zésuvky IP44,IP 54,1P 55, IP 66
Pre ndstenny montaz

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6+6 Prepinac striedavy dvojity >V
(6+1,1+1) Sedd 3558-52750 10/1
Pre priemer kdbla do 13mm
(nie je mozné pripojit kdbel napr. CYKY 7x2,5C).
IP 66
Garant 10 AX, 250V AC HH : BEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieckom 3% 59 Seda 5518-2750 10
IP 55
Garant 16 A, 250V AC HH : BHEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieckom, Seda 5518-2790 10
zapustena®®3®
Zasuvku je mozné pripevnit k instalaénej krabici
(s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zasuvka nie je uréend na priebeznl montaz.
IP 55
Garant 16 A, 250 VAC HH : BEEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s vieékom, dedd 5518-2760 6/1
s kovovou kablovou priechodkou 3% °Y
V dalSich predlisovanych otvoroch krabice zasuvky
je mozné vyrezat zavit PG 16 pre upchavkovu
priechodku.
IP 55
Garant 16 A, 250V AC HH : AEEHE
Priechodka kablova nahradna
Pre priemer kdbla do 13 mm. krémova biela NDEMT-F20 100/10
Garant IP 66 HBEERRE |
Priechodka kablova nahradna
Pre priemer kabla 8 - 14 mm. ND52015740 50/1
S tesniacim krdzkom.
Materidl: poniklovana mosadz
Typ: SKINTOP® MS PG 16
Garant IP 68 [HEEEEIEN ¢ |
Membrana spinaca nahradna -
priehladna ND0025-1-0029 50/10 ___?‘*x
Garant IP 66 [HBEEEIEN s |
Poznamky:

2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.
38 Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

59 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym zniZzi na IP 44.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Specialne zasuvky podla STN 35 4517

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Zasuvka jednonasobna s vie¢kom,
s popisovym pol'om, nastenna 2% 3951

C (2P+PE) 10A, 250V biela 5515N-C05521 B 10/1
Sedd 5515N-C05521 S 10/1
modra 5515N-C05521 M 10/1
C1 (2P+PE) 10A,250V biela 5515N-C05522 B 10/1
Seda 5515N-C05522 S 10/1
modra 5515N-C05522M 10/1
C2 (2P+PE) 10A,250V biela 5515N-C05523 B 10/1
Seda 5515N-C05523 S 10/1
modrd 5515N-C05523M 10/1
D (3P+PE) 10A, 400V biela 5515N-C05524 B 10/1
Sedd 5515N-C05524 S 10/1
modra 5515N-C05524M 10/1
K (2P) 10A, 48V biela 5515N-C05525B 10/1
Seda 5515N-C05525 S 10/1
modrd 5515N-C05525M 10/1
L (3P+N) 10A, 48V biela 5515N-C05526 B 10/1
Sedd 5515N-C05526 S 10/1
modrd 5515N-C05526 M 10/1

Usporiadanie kontaktov a odporucané pracovné napatia — pozrite stranu 618.
Iba pre vidlice typu 5538N — pozrite stranu 422.

Variant* IP 54 HH : BEEHE

Zasuvka jednonasobna s vie¢kom,
nastenna 3® 59

C (2P+PE) 10A, 250V Seda 5515N-C05751 10/1
C1 (2P+PE) 10A,250V Sedd 5515N-C05752 10/1
C2 (2P+PE) 10A,250V Sedd 5515N-C05753 10/1
D (3P+PE) 10A, 400V Seda 5515N-C05754 10/1
K (2P) 10A, 48V Sedd 5515N-C05755 10/1
L (3P+N) 10A, 48V Sedd 5515N-C05756 10/1

Usporiadanie kontaktov a odporucané pracovné napdtia — pozrite stranu 618.
Iba pre vidlice typu 5538N — pozrite stranu 422.

Garant IP 55 HH : BEEHE

Zasuvka jednonasobna s vieckom,
vstavana 2 3%

C (2P+PE) 10A,250V Seda 5515N-C05761 10/1
C1 (2P+PE) 10A,250V Sedd 5515N-C05762 10/1
C2 (2P+PE) 10A, 250V Seda 5515N-C05763 10/1
D (3P+PE) 10A, 400V Seda 5515N-C05764 10/1
K (2P) 10A, 48V Sedd 5515N-C05765 10/1
L (3P+N) 10A, 48V Seda 5515N-C05766 10/1

Usporiadanie kontaktov a odporucané pracovné napdatia — pozrite stranu 618.

Iba pre vidlice typu 5538N — pozrite stranu 422.

Zasuvku je mozné pripevnit k instalacnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zasuvka nie je urcend na priebeznl montaz.

Garant IP55 HHE : EHEHE

Poznamky:

2 Pristroj splfia uvedeny stupef krytia pri montazi na zvisld, hladkd a neporéznu stenu.

28 Spodnu Cast krabice pristroja je mozné otocit o 180° pre privod kdbla zospodu.

3% Uvedeny stupen krytia je zaisteny iba pri zatvorenom viec¢ku.

5 Ak dochddza vplyvom vonkajsich podmienok k roseniu vnutri pristroja, je nutné otvorit odkvapovy otvor smerom k zemi. Krytie sa tym znizi na IP 44.
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