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427PR IEM YSEL N É V ID L I CE A Z Á SU V K Y

—
Priemyselné vidlice a zásuvky

Nenahraditeľní a odolní siláci do miest, kde sa skutočne pracuje. 
Dostanú sa všade a vydržia všetko. Vodu i prach.

—
Zásuvka s blokovaným vypínačom  
Mechanické blokovanie zaisťuje, že 
pripojenie zásuvky k sieti je možné 
iba pri zasunutej vidlici. Naopak, 
vidlicu nie je možné vybrať, ak nie je 
spínač vo vypnutej polohe.

—
Vidlice a zásuvky  
s bezskrutkovými svorkami 
Bezskrutkové svorky sa v dnešnej 
produktívne zameranej dobe tešia 
stále väčšej obľúbenosti. Svorky 
v bezskrutkovom prevedení môžu 
ušetriť až šesťdesiat percent 
času potrebného pre pripojenie 
vodičov v porovnaní s klasickými 
skrutkovými svorkami.

—
Zásuvka s prúdovým chráničom 
Kombinovaný prístroj zásuvky  
a vstavaného prúdového chrániča 
s reziduálnym prúdom 30 mA. 
Zásuvka tak chráni osoby
pred nebezpečným dotykom.

—
Vidlice a zásuvky s krytím IP 67 
Vodeodolné prístroje s krytím IP 
67 sú vhodnou voľbou v prípadoch, 
keď je potrebné pracovať v mokrom 
a prašnom prostredí. Vysoký stupeň 
krytia zaručuje dlhú životnosť 
a spoľahlivosť týchto vidlíc 
a zásuviek.

Priemysel.
vidlice

a zásuvky
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 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416EP6    2CMA101967R1000  10/1
32 A  432EP6    2CMA101995R1000  10/1
63 A  463P6    2CMA166764R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416EP6W    2CMA101089R1000  10/1
32 A  432EP6W    2CMA101112R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416P6W    2CMA166494R1000  1
32 A  432P6W    2CMA166524R1000  1
63 A  463P6W    2CMA166798R1000  1 
125 A  4125P6W    2CMA166828R1000  1

 Vidlica s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QP6    2CMA102324R1000  10/1
32 A  432QP6    2CMA102383R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416EP6B    2CMA103591R1000  10/1
32 A  432EP6B    2CMA103593R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka
 Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

 Zásuvka spojovacia 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416EC6    2CMA102023R1000  10/1
32 A  432EC6    2CMA102051R1000  10/1
63 A  463C6    2CMA166862R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416EC6W    2CMA101136R1000 10/1
32 A  432EC6W    2CMA101159R1000 10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416C6W    2CMA166572R1000 1
32 A  432C6W    2CMA166618R1000 1
63 A  463C6W    2CMA166906R1000 1
125 A  4125C6W    2CMA166936R1000 1

 Zásuvka spojovacia s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QC6    2CMA102325R1000  10/1
32 A  432QC6    2CMA102384R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka spojovacia 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416EC6B   2CMA103590R1000  10/1
32 A  432EC6B    2CMA103592R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h



Menovitý prúd Názov Typ Objednáv. kód Jednot. bal. ks

 Technické údaje

429

 Zásuvka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416RS6    2CMA193115R1000  10/1
32 A  432RS6    2CMA193139R1000  10/1
63 A  463RS6    2CMA167484R1000 1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416ERS6W    2CMA101230R1000 10/1
32 A  432ERS6W    2CMA101253R1000 10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416RS6W    2CMA167166R1000 1
32 A  432RS6W    2CMA167189R1000 1
63 A  463RS6W    2CMA167328R1000 1
125 A  4125RS6W    2CMA167264R1000 1

 Zásuvka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QRS6    2CMA102329R1000  10/1
32 A  432QRS6    2CMA102388R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Prívodka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416BS6    2CMA193307R1000  10/1
32 A  432BS6    2CMA193331R1000  10/1
63 A  463BS6    2CMA167566R1000 1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416EBS6W    2CMA101183R1000 10/1
32 A  432EBS6W    2CMA101206R1000 10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416BS6W    2CMA167078R1000 1
32 A  432BS6W    2CMA167122R1000 1
63 A  463BS6W    2CMA167362R1000 1
125 A  4125BS6W    2CMA167294R1000 1

 Prívodka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QBS6    2CMA102333R1000  10/1
32 A  432QBS6    2CMA102392R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná na slučkovanie

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416RL6    2CMA168405R1000 1
32 A  432RL6    2CMA168428R1000 1

 – stupeň krytia IP 67
16 A  416RL6W    2CMA168475R1000 1
32 A  432RL6W    2CMA168498R1000 1
125 A 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 4125RL6W    2CMA168536R1000 1

 Zásuvka s blokovaným vypínačom

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416MVS6    2CMA167663R1000 1
32 A  432MVS6    2CMA167709R1000 1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416MVS6W    2CMA167842R1000 1
32 A  432MVS6W    2CMA167888R1000 1
 Možno uzamknúť visiacim zámkom.
 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom      
     
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69     
 
16 A Uvedené zásuvky 416MVS6WH   2CMA163272R1000 1
32 A je možné použiť 432MVS6WH   2CMA163285R1000 1
63 A do prašného prostredia. 463MVS6WH   2CMA162845R1000 1
125 A  4125MVS6WH   2CMA162792R1000 1 
      
 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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 Zásuvka s blokovaným vypínačom – puzdro z hliníkovej zliatiny
 
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416MM6    2CMA167984R1000  1
32 A Ovládaciu páčku je možné v oboch polohách 432MM6    2CMA168002R1000  1
63 A uzamknúť visacou zámkou. 463MM6    2CMA168042R1000 1
125 A  4125MM6    2CMA168053R1000  1
 

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416MPR6    2CMA167772R1000  1
32 A  432MPR6    2CMA167795R1000  1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom vodorovná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416MHS6    2CMA167640R1000  1
32 A  432MHS6    2CMA167686R1000  1
63 A  463MHS6    2CMA167727R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416MHS6W    2CMA167818R1000  1
32 A  432MHS6W    2CMA167865R1000  1
63 A 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 463MHS6W    2CMA167905R1000  1

  Zásuvka s prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416RPR6    2CMA168278R1000  1
32 A  432RPR6    2CMA168300R1000  1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

  Zásuvka vstavaná priama – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416R6    2CMA193163R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

  Zásuvka vstavaná priama

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416RU6    2CMA193187R1000  10/1
32 A  432RU6    2CMA193259R1000  10/1
63 A  463RU6    2CMA167532R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
63 A  416ERU6W    2CMA101302R1000  10/1
125 A  432ERU6W    2CMA101319R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
63 A  463RU6W    2CMA167396R1000  1
125 A  4125RU6W    2CMA167142R1000  1

 Zásuvka vstavaná priama s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QR6    2CMA102327R1000  10/1
32 A  432QR6    2CMA102386R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44 
16 A  416RAM6    2CMA170021R1000  10/1
32 A  432RAM6   2CMA170044R1000 10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44 
16 A  416RAM6B    2CMA100545R1000  10/1
32 A  432RAM6B   2CMA100548R1000 10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416RAU6    2CMA193235R1000  10/1
32 A  432RAU6    2CMA193283R1000  10/1
63 A  463RAU6    2CMA167430R1000  1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416RAU6W    2CMA167030R1000  1
32 A  432RAU6W    2CMA166982R1000  1
63 A 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 463RAU6W    2CMA167464R1000  1

 Prívodka vstavaná 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416BU6    2CMA193468R1000  10/1
32 A  432BU6    2CMA193451R1000  10/1
63 A  463BU6    2CMA167234R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  416EBU6W    2CMA101270R1000  10/1
32 A  432EBU6W    2CMA101285R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  416BAU6W    2CMA166712R1000  1
32 A  432BAU6W    2CMA166664R1000  1
63 A  463BU6W    2CMA168115R1000  1
125 A  4125BU6W    2CMA167204R1000  1

 Prívodka vstavaná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  416QB6    2CMA102331R1000  10/1
32 A  432QB6    2CMA102390R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Menič sledu fáz

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416FV6    2CMA168129R1000  10/1
32 A  432FV6    2CMA168130R1000  10/1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Vidlica so vstavaným meničom sledu fáz

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416BPI6    2CMA102261R1000  1
32 A  432BPI6   2CMA102268R1000  1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Prívodka nástenná s meničom sledu fáz

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416BSFV6    2CMA168169R1000  1

 3P+N+PE, 346 - 415 V AC, 6 h

 Prívodka vstavaná s meničom sledu fáz

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416BUFV6    2CMA168159R1000  1

 3P+N+PE, 346 - 415 V AC, 6 h

 Jednotka prípojná stavenisková

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416A6    2CMA168127R1000  1
32 A  432A6    2CMA168128R1000  1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná so zásuvkou 230 V

 – stupeň krytia IP 44
16 A  CUE 416-6+R/FR16    2CMA101642R1000  1

 3P+N+PE, 400/230 V AC, 6 h

 Rozbočovač trojcestný 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  416T6    2CMA168124R1000  1

 3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  CUED 416-6+RD   2CMA178696R1000 10/1

 Rozmerový výkres – viz strana 636.
 3P+N+PE, 400 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  CUED 416-6   2CMA178699R1000 10/1

 Rozmerový výkres – pozri stranu 636.
 3P+N+PE, 400 V AC, 6 h
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Poznámky:

 Kryt vidlice a prívodky      
      
16 A  GP 416   2CMA164995R1000 1
32 A  GP 432   2CMA164997R1000 1
63 A  GP 63   2CMA164998R1000 1
125 A  GP 125   2CMA164999R1000 1

 IP 44, IP 67

 Zámok vidlice alebo prívodky

16 - 125 A  CLF 16-125    2CMA179237R1000  1
 

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Priechodka pre nástenné vidlice a prívodky      
       
125 A Pre systém 3P+N+PE, 3P+PE i 2P+PE. CWT-1   2CMA170187R1000 1
      
 Pre otvor skrine ∅ 22 - 48 mm.     
 Káblový vstup do 70 mm2.     
 

 IP 67
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka
 Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316EP6    2CMA101956R1000  10/1
32 A  332EP6    2CMA101984R1000  10/1
63 A  363P6    2CMA166752R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316EP6W    2CMA101080R1000  10/1
32 A  332EP6W    2CMA101103R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316P6W    2CMA166476R1000  1
32 A  332P6W    2CMA166738R1000  1
63 A  363P6W    2CMA166786R1000  1
125 A  3125P6W    2CMA166816R1000  1

 Vidlica s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  316QP6    2CMA102305R1000  10/1
32 A  332QP6    2CMA102364R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316EP6B    2CMA103584R1000  10/1
32 A  332EP6B    2CMA103588R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka spojovacia 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316EC6    2CMA102012R1000  10/1
32 A  332EC6    2CMA102040R1000  10/1
63 A  363C6    2CMA166850R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316EC6W    2CMA101127R1000  10/1
32 A  332EC6W    2CMA101150R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316C6W    2CMA166554R1000  1
32 A  332C6W    2CMA166604R1000  1
63 A  363C6W    2CMA166894R1000  1
125 A  3125C6W    2CMA166924R1000  1

 Zásuvka spojovacia s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  316QC6    2CMA102306R1000  10/1
32 A  332QC6    2CMA102365R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka spojovacia 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316EC6B    2CMA103582R1000  10/1
32 A  332EC6B    2CMA103586R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

 Zásuvka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RS6    2CMA193106R1000  10/1
32 A  332RS6    2CMA193130R1000  10/1
63 A  363RS6    2CMA167498R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316ERS6W    2CMA101221R1000  10/1
32 A  332ERS6W    2CMA101244R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316RS6W    2CMA167157R1000  1
32 A  332RS6W    2CMA167180R1000  1
63 A  363RS6W    2CMA167316R1000  1
125 A  3125RS6W    2CMA167252R1000  1

 Zásuvka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  316QRS6    2CMA102310R1000  10/1
32 A  332QRS6    2CMA102369R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Prívodka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316BS6    2CMA193298R1000  10/1
32 A  332BS6    2CMA193322R1000  10/1
63 A  363BS6    2CMA167554R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316EBS6W    2CMA101174R1000 10/1
32 A  332EBS6W    2CMA101197R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316BS6W    2CMA167060R1000 1
32 A  332BS6W    2CMA167104R1000  1
63 A  363BS6W    2CMA167350R1000  1
125 A  3125BS6W    2CMA167282R1000  1

 Prívodka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  316QBS6    2CMA102313R1000  10/1
32 A  332QBS6    2CMA102372R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná na slučkovanie

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RL6    2CMA168396R1000  1
32 A  332RL6    2CMA168419R1000  1

 – stupeň krytia IP 67
16 A  316RL6W    2CMA168466R1000  1
32 A  332RL6W    2CMA168489R1000  1
125 A 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 3125RL6W    2CMA168530R1000  1

 Zásuvka s blokovaným vypínačom

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316MVS6    2CMA167654R1000  1
32 A  332MVS6    2CMA167700R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316MVS6W    2CMA167832R1000  1
32 A  332MVS6W    2CMA167879R1000  1
 Možno uzamknúť visiacim zámkom.
 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom      
      
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69     

16 A Uvedené zásuvky 316MVS6WH   2CMA163264R1000 1
32 A je možné použiť 332MVS6WH   2CMA163279R1000 1
63 A do prašného prostredia. 363MVS6WH   2CMA162836R1000 1
125 A  3125MVS6WH   2CMA162742R1000 1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

 Zásuvka s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316MPR6    2CMA167764R1000  1
32 A  332MPR6    2CMA167786R1000  1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom – puzdro z hliníkovej zliatiny

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316MM6    2CMA167975R1000  1
32 A Ovládaciu páčku je možné v oboch polohách  332MM6    2CMA167993R1000  1
63 A uzamknúť visacou zámkou. 363MM6    2CMA168036R1000  1
125 A  3125MM6    2CMA168048R1000  1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom vodorovná

 – stupeň krytia IP 44
16 A   316MHS6    2CMA167631R1000  1
32 A  332MHS6    2CMA167677R1000  1
63 A  363MHS6    2CMA167721R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316MHS6W    2CMA167809R1000  1
32 A  332MHS6W    2CMA167856R1000  1
63 A 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 363MHS6W    2CMA167899R1000  1

 Zásuvka s prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RPR6    2CMA168269R1000  1
32 A  332RPR6    2CMA168291R1000  1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná priama – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316R6    2CMA193154R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná priama

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RU6    2CMA193178R1000  10/1
32 A  332RU6    2CMA193250R1000  10/1
63 A  363RU6    2CMA167520R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
63 A  316ERU6W    2CMA101296R1000  10/1
125 A  332ERU6W    2CMA101313R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
63 A  363RU6W    2CMA167384R1000  1
125 A  3125RU6W    2CMA167136R1000  1

 Zásuvka vstavaná priama s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  316QR6    2CMA102308R1000  10/1
32 A  332QR6    2CMA102367R1000  10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RAM6    2CMA170012R1000  10/1
32 A  332RAM6   2CMA170035R1000 10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RAM6B    2CMA100544R1000  10/1
32 A  332RAM6B   2CMA100547R1000 10/1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316RAU6    2CMA193226R1000  10/1
32 A  332RAU6    2CMA193274R1000  10/1
63 A  363RAU6    2CMA167418R1000  1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316RAU6W    2CMA167012R1000  1
32 A  332RAU6W    2CMA166964R1000  1
63 A 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h 363RAU6W    2CMA167452R1000  1

 Prívodka vstavaná 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316B6    2CMA193346R1000  10/1
32 A  332BU6    2CMA193442R1000  10/1
63 A  363BU6    2CMA167222R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  316EBU6W    2CMA101264R1000  10/1
32 A  332EBU6W    2CMA101279R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  316BAU6W    2CMA166694R1000  1
32 A  332BAU6W    2CMA166646R1000  1
63 A  363BU6W    2CMA168109R1000  1
125 A  3125BU6W   2CMA167198R1000 1

 3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Rozbočovač trojcestný 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  316T6    2CMA168122R1000  1

 3P+PE, 380 - 415 V, 6 h

 Kryt vidlice a prívodky      
      
16 A  GP 316   2CMA164994R1000 1
32 A  GP 232/332   2CMA164996R1000 1
63 A  GP 63   2CMA164998R1000 1
125 A  GP 125   2CMA164999R1000 1
      
 

 IP 44, IP 67
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Poznámky:

 Zámok vidlice alebo prívodky

16 - 125 A  CLF 16-125    2CMA179237R1000  1
 

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

 Priechodka pre nástenné vidlice a prívodky      
       
125 A Pre systém 3P+N+PE, 3P+PE i 2P+PE. CWT-1   2CMA170187R1000 1
      
 Pre otvor skrine ∅ 22 - 48 mm.     
 Káblový vstup do 70 mm2.     
 

 IP 67
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 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216EP6    2CMA101947R1000  10/1
32 A  232EP6    2CMA101975R1000  10/1
63 A  263P6    2CMA166742R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216EP6W    2CMA101072R1000  10/1
32 A  232EP6W    2CMA101095R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216P6W    2CMA166460R1000  1
32 A  232P6W    2CMA166722R1000  1
63 A  263P6W    2CMA166776R1000  1
125 A  2125P6W    2CMA166810R1000  1

 Vidlica s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216QP6    2CMA102286R1000  10/1
32 A  232QP6    2CMA102345R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Vidlica

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216EP6B    2CMA103579R1000  10/1
32 A  232EP6B    2CMA103581R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka spojovacia

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216EC6    2CMA102003R1000  10/1
32 A  232EC6    2CMA102031R1000  10/1
63 A  263C6    2CMA166840R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216EC6W    2CMA101119R1000  10/1
32 A  232EC6W    2CMA101142R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216C6W    2CMA166538R1000  1
32 A  232C6W    2CMA166584R1000  1
63 A  263C6W    2CMA166874R1000 1
125 A  2125C6W    2CMA166918R1000  1

 Zásuvka spojovacia s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216QC6    2CMA102287R1000  10/1
32 A  232QC6    2CMA102346R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka spojovacia

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216EC6B    2CMA103578R1000  10/1
32 A  232EC6B    2CMA103580R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka
 Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h
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Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

 Zásuvka s blokovaným vypínačom

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216MVS6    2CMA167646R1000  1
32 A  232MVS6    2CMA167692R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216MVS6W    2CMA167824R1000  1
32 A  232MVS6W    2CMA167871R1000  1
 Možno uzamknúť visiacim zámkom.
 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom      
      
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69     

16 A Uvedené zásuvky 216MVS6WH   2CMA163257R1000 1
32 A je možné použiť 232MVS6WH   2CMA163276R1000 1
63 A do prašného prostredia. 263MVS6WH   2CMA162828R1000 1
125 A  2125MVS6WH   2CMA162739R1000 1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RS6    2CMA193098R1000  10/1
32 A  232RS6    2CMA193122R1000  10/1
63 A  263RS6    2CMA167476R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216ERS6W    2CMA101213R1000  10/1
32 A  232ERS6W    2CMA101236R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216RS6W    2CMA167149R1000  1
32 A  232RS6W    2CMA167172R1000  1
63 A  263RS6W    2CMA167306R1000  1
125 A  2125RS6W    2CMA167246R1000  1

 Zásuvka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216QRS6    2CMA102291R1000  10/1
32 A  232QRS6    2CMA102350R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Prívodka nástenná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216BS6    2CMA193290R1000  10/1
32 A  232BS6    2CMA193314R1000  10/1
63 A  263BS6    2CMA167544R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216EBS6W    2CMA101166R1000  10/1
32 A  232EBS6W    2CMA101189R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216BS6W    2CMA167044R1000  1
32 A  232BS6W    2CMA167090R1000  1
63 A  263BS6W    2CMA167340R1000  1
125 A  2125BS6W    2CMA167276R1000  1

 Prívodka nástenná s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216QBS6    2CMA102294R1000  10/1
32 A  232QBS6    2CMA102353R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná na slučkovanie

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RL6    2CMA168388R1000  1
32 A  232RL6    2CMA168411R1000  1

 – stupeň krytia IP 67
16 A  216RL6W    2CMA168458R1000  1
32 A  232RL6W    2CMA168481R1000  1
125 A 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h 2125RL6W    2CMA168527R1000  1

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h
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 Zásuvka s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216MPR6    2CMA167756R1000  1
32 A  232MPR6    2CMA167778R1000  1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka s prúdovým chráničom 30 mA

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RPR6    2CMA168261R1000  1
32 A  232RPR6    2CMA168283R1000  1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka s blokovaným vypínačom vodorovná

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216MHS6    2CMA167623R1000  1
32 A  232MHS6    2CMA167669R1000  1
63 A  263MHS6    2CMA167715R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216MHS6W    2CMA167801R1000  1
32 A  232MHS6W    2CMA167848R1000  1
63 A 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h 263MHS6W    2CMA167894R1000  1

 Zásuvka vstavaná priama – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216R6    2CMA193146R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

 Novinka

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná priama

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RU6    2CMA193170R1000  10/1
32 A  232RU6    2CMA193242R1000  10/1
63 A  263RU6    2CMA167510R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216ERU6W    2CMA101291R1000  10/1
32 A  232ERU6W    2CMA101308R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
63 A  263RU6W    2CMA167374R1000  1
125 A  2125RU6W    2CMA167133R1000  1

 Zásuvka vstavaná priama s bezskrutkovými svorkami
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216QR6    2CMA102289R1000  10/1
32 A  232QR6    2CMA102348R1000  10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RAM6    2CMA170004R1000  10/1
32 A  232RAM6   2CMA170027R1000 10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h
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 Zásuvka vstavaná šikmá

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RAU6    2CMA193218R1000  10/1
32 A  232RAU6    2CMA193266R1000  10/1
63 A  263RAU6    2CMA167408R1000  1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216RAU6W    2CMA166996R1000  1
32 A  232RAU6W    2CMA166948R1000  1
63 A 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h 263RAU6W    2CMA167442R1000  1

 Prívodka vstavaná 
 – stupeň krytia IP 44
16 A  216B6    2CMA193338R1000  10/1
32 A  232BU6    2CMA193434R1000  10/1
63 A  263BU6    2CMA167212R1000  1
 – stupeň krytia IP 67
16 A  216EBU6W    2CMA101259R1000  10/1
32 A  232EBU6W    2CMA101275R1000  10/1
 – stupeň krytia IP 67 / IP 69
16 A  216BAU6W    2CMA166678R1000  1
32 A  232BAU6W    2CMA166630R1000  1
63 A  263BU6W    2CMA168104R1000  1
125 A  2125BU6W    2CMA167195R1000  1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka vstavaná šikmá – minimálna veľkosť príruby

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216RAM6B    2CMA100543R1000  10/1
32 A  232RAM6B   2CMA100546R1000 10/1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

Poznámky:
Vyobrazenie platí pre prístroje IP 44. Prístroje s krytím IP 67 sú dodávané bez priechodiek.
Vyhotovenie s inými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie alebo s iným počtom pólov iba na objednávku.
Požiadavka na povelový kontakt u prístrojov 63 A a 125 A je nutné v objednávke slovne špecifikovať.

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

 Zásuvka nástenná 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  CUED 216-6+RD216   2CMA178695R1000  10/1
  
 

 Rozmerový výkres – pozri stranu 636.
 2P+PE, 250 V AC, 6 h

 Zásuvka zapustená 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  CUED 216-6   2CMA178698R1000  10/1
 (do štandardnej prístrojovej inštalačnej krabice) 
 Vzdialenosti upevňovacích otvorov: 
 60 mm vodorovne, 67 mm zvisle 
 a 70 mm uhlopriečne (vľavo dole a vpravo hore)
 Rozmerový výkres – pozri stranu 636.
 2P+PE, 250 V AC, 6 h

 Rozbočovač trojcestný 

 – stupeň krytia IP 44
16 A  216T6    2CMA168121R1000  1

 2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h
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 Kryt vidlice a prívodky     
 
16 A  GP 216   2CMA164993R1000 1
32 A  GP 232/332   2CMA164996R1000 1
63 A  GP 63   2CMA164998R1000 1
125 A  GP 125   2CMA164999R1000 1

 IP 44, IP 67

 Zámok vidlice alebo prívodky

16 - 125 A  CLF 16-125    2CMA179237R1000  1
 

 Priechodka pre nástenné vidlice a prívodky      
       
125 A Pre systém 3P+N+PE, 3P+PE i 2P+PE. CWT-1   2CMA170187R1000 1
      
 Pre otvor skrine ∅ 22 - 48 mm.     
 Káblový vstup do 70 mm2.     
 

 IP 67

Poznámky:
Podľa normy IEC 60309-2 je rozsah pracovných teplôt priemyselných vidlíc a zásuviek −25 °C až +40 °C.

—
Priemyselné vidlice a zásuvky
2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h


