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AKILLI MOBILITE

Sarjin merkezi
Terra AC duvar tipi sarj unitesi

@

- Yiiksek degerli kalite
« Gelecege doniik esneklik
« Giivenlik ve koruma

Sarjin merkezi
Terra AC duvar tipi sarj Unitesi



ABB olarak guvenli, akilh ve
surdurulebilir mobilite icin
erisilebilir teknoloji liderliginde
130 yilhk bir gecmise ve dlinyanin
onde gelen AC ve DC sarj
portfoyune sahibiz.

Iste bu yiizden diinyamin en biiyiik
markalar otoyoldan eve pazar
lideri e-mobilite cozimlerimize
guveniyor.

ABB: Sarjin merkezi



TERRA AC DUVAR TiPi SARJ UNITESI

Terra AC duvar tipi sarj Unitesi
BUyUyen pazara hizmet ediyoruz
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EA’larin igletme o

maliyetini dlislirliyoruz e——«————o

EA'lar neredeyse her pazarda 2020'lerin
sonlarina dogru icten yanmah motor (ICE)
alternatiflerinden daha ucuz olacak

-
-
-
-

o—— e Yolcu tipi EA satislan

Yolcu tipi EA satiglan
2030'da 28 milyona,
2040'a kadar 56 milyona
¢cikacak

Global EA satis1 o /

Elektrikli araglar 2040 yilina kadar
kuresel otomobil satiglarinin %57'sini
temsil edecek

Terra AC duvar tipi sarj
initesi, her tiirlii isletme, ev

veya konum icin 6zel, akilh ve =]
sebekeye bagh sarj ¢coziimleri ofis Ticari

sunar. ﬁ

Konut Kamusal
Kullanim
alanlan
Evde isyerinde Ticari yerler Park ederken
Mdistakil evlerden Kiglk ofislerden blyik Otellerden spor tesislerine Sokaktayken veya park
apartmanlara ve toplu ofislere, is merkezlerine ve ve ahisveris merkezlerine ederken
konutlara komplekslere

kaynak: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport
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Terra AC duvar tipi sarj unitesinin

avantajlarn

Yiiksek degerli kalite

EA sarjinda diinya liderinden beklenen
olaganusti kaliteyi sunan piyasadaki
en iyi AC sarj linitesi.

Yerinde midahale ihtiyacini en aza
indirirken optimum performans
saglamak icin uzaktan yazilim
glincellemeleri alabilir.

Gelecege doniik esneklik

Akilhislevsellik, duvar tipi Gnitenin
gti¢ kullanimini uyarlayabilecegi,
gliniumuzde ve gelecekte optimum sarj
saglayabilecegi anlamina gelir.

Guvenlik ve koruma

[ ]
[ ]

Bagimsiz, Gc¢linci taraf glvenlik
sertifikasi kuruluslar tarafindan en
ylUksek standartlarda degerlendirilmisg
ve test edilmistir.

"
-

Dinamik yiik ydnetimi saglamak, enerji
maliyetlerini azaltmak ve dagitim
koruyucu cihazlarin istenmeyen agma
yapmasini 6nlemek i¢cin enerji sayaci
entegrasyonu
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Binanin elektrik dagitim sisteminin
tasarimiile uyumlu akim sinirlama
korumasi, istenmeyen agmalara izin
vermeyen maksimum sarj glicli saglar

~<

Kolay kontrol ve mevcut altyapi ile
entegrasyon icin Wifi, Bluetooth ve
Ethernet gibi genis baglanti
secenekleri.

L]

[

Ozel uygulama, kolay kimlik
dogrulamasi ve AC sarj Unitesinin
kontrolliniin yan sira kullamcilar i¢in
sarj durumuna iliskin bilgi saglar.

DC topraklama hatasi ve asiri gerilim
korumasi da dahil olmak lGizere entegre
korumalar hem kullaniciy1 hem de araci
korur.



Daha akilh sarj

AB portfoyii

TERRA AC DUVAR TiPi SARJ UNITESI

Elektrikli arag i¢in AC sarj Unitesi, tip 2

Gug kaynagr sebekesi: 220 ... 240V tek faz ve 380 ... 415V li¢ faz, 50 / 60 Hz

Nominal Maks. Agirhk
glic akim Priz veya Diger (1 adet)
(kw) (A) konnektor tipi ozellikler Tip Siparis kodu (kg)
Tek faz
3,7 16 Kapakh priz, tip 2 - Terra AC W4-S-0 6AGC082587 2
Kapakh priz, tip 2 RFID Terra AC W4-S-R-0 6AGC085384 3
s 7.4 32 Priz, tip 2 - Terra AC W7-T-0 6AGC081278 3
Priz, tip 2 RFID Terra AC W7-T-R-0 6AGC085382 3
Priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-T-R-C-0 6AGC085383 3
. Kablo 5 m, tip 2 RFID Terra AC W7-G5-R-0 6AGC082155 5
- Kablo 5 m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-G5-R-C-0 6AGC085385 6.5
Terra ACW7-T-0 Tek faz ekranh ve MID sertifikah
7.4 32 Priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-T-RD-MC-0 6AGC082174 3
Kablo 5 m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W7-G5-RD-MC-0 6AGC085386 6.5
Ug faz
11 16 Kablo 5 m, tip 2 RFID Terra AC W11-G5-R-0 6AGC082156 6
22 32 Priz, tip 2 - Terra AC W22-T-0 6AGC081279 3
Priz, tip 2 RFID Terra AC W22-T-R-0 6AGC082152 3
- Priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-T-R-C-0 6AGC082153 3
Kapakh priz, tip 2 RFID Terra AC W22-S-R-0 6AGC082589 3
Terra ACW11-G5-R-0 Kapakh priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-5-R-C-0 6AGC082154 3
. Kablo 5 m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-R-C-0 6AGC082157 6.5
Ug faz ekranh ve MID sertifikah
Terra AC W22-T-RD-M-0 22 32 Priz, tip 2 RFID Terra AC W22-T-RD-M-0 6AGC081280 2
Priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-T-RD-MC-0 6AGC081281 2
Kapakh priz, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-S-RD-MC-0 6AGC081282 2
Kablo 5 m, tip 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-RD-MC-0  6AGC081285 6.5
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Terra AC duvar tipi sarj unitesi aksesuarlan

Akim
Aciklama (A) Tip Siparis kodu
Kaide
Kaide montaji igin
Arka arkaya 1 veya 2 sarj cihazi icin baglant1 kutusu (direk dahil degildir) - 60mm direk igin TAC-P1-2 6AGC082324
Arka arkaya 1 veya 2 sarj cihazi igin baglant: kutusu (60 mm direk dahil) - 60mm direk ile TAC-P1-2 6AGC082576
Zemin plakah metal direk 60 mm - SER-60mm direk H995mm 6AGC082325
Arka arkaya 1 veya 2 sarj cihazi i¢in metal kaide - TAC-P1-2 dikdértgen 6AGC082326
RFID karti (MIFARE)
ABB logolu RFID kartlan, 5'li paket - SER-abbRFIDtags 6AGC082175
RFID kartlan, bos, 5'li paket - SER-blankRFIDtags 6AGC082176
Yedek kablolar
Uzunluk: 5m
Mevcut kablo siirimii sarj cihazimin kablo degisimi icin
Tip 2, ¢ faz 16 SER-TAC-cable T2 5m3P16A 6AGC082555
Tip 2, tek faz 32 SER-TAC-cable T2 5m1P32A 6AGC082554
Tip 2, tg faz 32 SER-TAC-cable T2 5m3P32A 6AGC082556
Tip 1, tek faz 40 SER-TAC-cable T1 5m1P40A
Tip 1, tek faz 80 SER-TAC-cable T1 5m1P80A
Sarj kablolan
Uzunluk: 7 m
Ayni veya farkh tipte 2 konektorli kablolar
Tek faz
Tip2-tipl 16 TAC-cable T2-T1 7m1P16A 6AGC082538
Tip 2 -tip 2 32 TAC-cable T2-T2 7Tm1P32A 6AGC082535
Tip2-tip1l 32 TAC-cable T2-T1 7m1P32A 6AGC082539
Ug fazh
Tip2-tip2 16 TAC-cable T2-T2 7Tm3P16A 6AGC082536
Tip2-tip2 32 TAC-cable T2-T2 7m3P32A 6AGC082537
Garanti
Toplam 3 y1l garanti (standart garanti 2 y1l + 1 y1l) TAC extended warranty 3 yr 6AGC084053
Toplam 4 y1l garanti (standart garanti 2 y1l + 2 y1l) TAC extended warranty 4 yr 6AGC084054
Toplam 5 y1l garanti (standart garanti 2 yil + 3 y1l) TAC extended warranty 5 yr 6AGC084055
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Teknik ozellikler

Uriin Bilgileri

Sarj tipi

Girig/gikis glicli degeri ve akim

Giris / qikis gerilimi

Sebeke tipi

Priz veya konektor tipi

Koruma
Asin gerilim kategorisi

Enerji dlgimi

Nano SIM soketi ile mobil iletisim

Kullamlabilir yapilandinlabilir girisler /gikislar

Mod 3 sarj, seviye 2
IEC degerleri:

Tek fazda 7,4 kW / 32 A’e kadar

Ug fazda 22 kw / 32 A’e kadar

Tek faz: 110 ... 240V

Ug faz: 380 ... 415V, 50 / 60 Hz

TT, TN, IT

Tip 2 kapakh veya kapaksiz priz

Tip 1 veya tip 2 kablo (Kablo sarj linitesinin etrafina sanlabilir)

Asin akim, agin gerilim, diisiik gerilim, DC kagcad1 dahil topraklama hatasi korumasi, entegre asin gerilim koruma

Gelir simfi eneriji 6lger Simf B (+/-%1), yalmzca ekran gesitlerinde MID sertifikas

AB: GSM, 4G, LTE, WCDMA
1 giris, 1 qikis

Kullamar arayiizii

Baglanabilirlik

Kullamar kimlik dogrulamash
Kullamar araylzi

iletisim protokolleri

Durum gostergesi

Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485 / P1, 4G / 3G

ABB RFID kart1 (1 dahil) veya Uygulama

Uygulama, ABB web portah

Enerji sayaci baglantisi icin OCPP 1.6 ve RS485 / P1

5 ¢ok renkli LED

Yapilandirma

Yazihm giincellemesi

Kontrol ve yapilandirma

OCPP 1.6, ABB web portali veya Uygulama
ABB web portah veya Uygulama

Genel 6zellikler

Omiir

IP ve IK simifi

NEMA muhafaza tiirii
Cahsma Yuksekligi
Cahsma sicakhgr arahdn
Depolama sicakhgr arahg
Montaj Tipi

Boyutlar

YxGxD

10 y1l. 16 saat sarj, 8 saat standby, gliinde 5 sarj
IP54, IK10 (-35 ila -30°C gahsma sicakh@n igin IK8 +)

NEMA 4 ve 4X
4000 metre

-35... +50 °C (deger kayb1 yasanabilir)

-40...480 °C

Kaide kullanarak duvar veya zemin

320x195x 110 mm

Sertifika ve standartlar

Glvenlik standartlan

Kodlar ve standartlar

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL 62955
UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2'ye uygun olarak TuV onayh NO.280
IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,

EN 61000-3-12

CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13

EN 50470-1, EN 50470-3
FCC B6lim 15 Simf B

ENERGY STAR
Sertifikasyon CE, CB, MID, UL
Garanti 24 ay
—

Akilh tasarim

- Uygulama, modern sarj Gnitesi

yapilandirmasina izin verir
« Geligsmis akilh bina enerji sistemi ile

entegrasyona hazir
« Uygulama lzerinden basit yazihm

glincellemeleri sarj linitesini gelecege hazir hale

getirir

Kullanici odakh

« Kullamcilarin, sarj Gniteleri Uygulama veya RFID karti
Uizerinden dogrulamasina olanak tanir. Yapilandirma,
uygulama veya ABB web portal Gizerinden kolayca
yapihr

« Uygulama lGzerinden sarj durumunu génderir

- Sarj Unitelerinin durumu hakkinda bilgi saglar
(kullamlabilirlik, oturum sayisi, enerji dagitim)



ABB Elektrik Sanayi A.S.

Organize Sanayi Bolgesi 2. Cadde No: 16

34776 Yukar Dudullu / istanbul
Tel : 0216 528 22 00
Faks :021636529 45

ABB Miisteri iletisim Merkezi

Tel :+90 8503331222

Faks :+908503331225

E-mail : contact.center@tr.abb.com

www.abb.com.tr

Ek Bilgiler

Onceden haber verilmeksizin teknik degisiklikler
yapma ve bu belgeninicerigini degistirme hakkin
sakl tutanz. Satin alma siparisleriileilgili olarak,
kabul edilen hususlar gegerli olacaktir. ABB AG, bu
belgedeki olasi hatalar veya olas bilgi eksikligi
konusunda herhangi bir sorumluluk Gstlenmez.
Bu belge, icinde yer alan konular ve resimler
Gzerindeki hakkimzi sakh tutanz.

ABB AG’nin dnceden yazih izni olmaksizin
Ggogaltma, Gglncl kisilere ifsa etme veya icerigini
kullanma - tamamen veya kismen - yasaktir.
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