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NABIJECI INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILY

DC wallbox
Nastenna nabijeci stanice

ABB DC wallbox je kompaktni 24 kW
rychlonabijeci stanice pro nabfjent
stejnosmeéernym proudem, urcena
pro kancelare, nakupni centra

a prodejny aut.

ABB DC wallbox je kompaktni 24 kW rychlonabijeci DC wallbox je urcen pro
stanice pro nabijeni stejnosmérnym proudem - Kancelare, pracovisté
s jednim nebo dvéma konektory podporujicimi - Hotely a dalsi ubytovaci zafizeni
standardy CCS a CHAdeMO. - Parkovisté
« Prodejce aut
Provoz nasténného wallboxu je velmi jednoduchy - Méstsky vozovy park
diky 7" plnobarevné dotykové obrazovce s vynikajici - Verejné a soukromé aredly
¢itelnosti za denniho svétla. Pomoci obrazovky Ize
zahdjit a ukondit nabijeni, zobrazit napovédu, zvolit Hlavni parametry

jazyk nebo zadat PIN kod.

24 kW rychlonabijeni stejnosmérnym proudem
Vystupni proud 60 A

Zakladem Uspéchu pfi nabijeni elektrickych vozidel Vhodny pro budouci pouziti diky rozsahu

je pfipojeni na internet. Nasténny DC wallbox vystupnich napéti DC proudu od 150 do 920 V.
vyuziva sluzby ABB Ability™ Connected Services Jeden nebo dva konektory: CCS a CHAdeMO

a diky nim umoznuje autorizaci, platby, monitoring, 7" plnobarevna dotykova obrazovka s vybornou

vzdalenou diagnostiku a opravy, stejné jako Citelnosti za denniho svétla
aktualizace softwaru. « Konektivita i pro budoucnost:
- OCPP
Vyhody DC wallboxu oproti AC wallboxu « Moznost vzdélenych sluzeb
Pokud vyuzivate zafizeni na nabijeni stfidavym - Kompaktni design
proudem, je nabijeci vykon omezen interni - Robustni provedeni odolné proti klimatickym
nabijeckou ve vozidle. Tyto interni nabijecky maji vlivim, vhodna pro venkovni i vnitfni vyuziti

vétSinou vykon 3,3; 6; 7 kW. Jakykoliv dalSi vykon

AC wallboxu tak zlstava nevyuzit. V pripadé 24 kw
DC wallboxu je energie vedena pfimo do baterie,
coz eliminuje problémy s omezenim na strané interni
nabijecky ve voze.



Volitelné funkce

Autorizace RFID

Autorizace na obrazovce pomoci PIN kédu
Software pro omezovani vstupniho proudu pro
sladéni s pozadavky v misté instalace

Webové nastroje pro statistiky, konfiguraci,
Fizeni pristupu, vzdalenou diagnostiku a opravy
Integrace s obsluznymi oddélenimi a platebnimi
platformami

Moznost brandingu na miru

Konfigurace
DC wallbox je dostupny v nasledujicich
konfiguracich:

Jeden konektor CCS1

Jeden konektor CCS2

Jeden konektor CHAdeMO

Dva konektory (CCS1 + CHAdeMO)
Moznost sofwarového omezeni proudu
Dva konektory (CCS2 + CHAdeMO)

Pro vice informaci prosim kontaktujte:

ABBs.r.o.

Vyskodilova 1561/4a

140 00 Praha 4

Kontaktni centrum:

Tel.: 800 312 222

(ze zahranici: +420 597 468 940)

new.abb.com/ev-charging/cs

Zakladni specifikace

DC vystupni vykon
DC vystupni napéti
DC vystupni proud

UZivatelské rozhrani

RFID systém

Pripojeni k siti

Prostfedi
Provozni teplota
Kryti

Rozméry (v x § x h)
Nabijeci kabel

Hmotnost

24 kw
150-920V,
60 A

7" plnobarevna dotykova
obrazovka

ISO/IEC14443A/B, 1S0O/
IEC15693,

Ctecirezim NFC, Mifare,
Calypso

GSM / 3G modem
10/100 Base-T Ethernet

vnitfni / vnéjsi

-35°Caz +55°C

IP54, vnéjsi a vnitfni
770x483%x300 mm

3,5m

70 kg bez nabijecich kabeld

CE modely

Nabijeci protokoly

Zapojenipro AC
vstupni vykon

Rozpéti vstupniho napéti

Max. jmenovity vstupni

proud

U¢innost

Bezpecnost a shoda

CCs2
CHAdeMO

3P+N+PE

400V, +/-10% (50/60 Hz)
40A

94% pfi nominalnim
vystupnim vykonu

CE
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