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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK
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Generelt

Kabelskapserien bestar av i alt 5 skapsterrelser. Kapslingen er todelt med en skapoverdel og en
skapunderdel. Til skapunderdelen kan det velges fundament eller festejern. Skapet er testet i henhold til
IEC 439-5 og har ogsa bestatt en arktisk prove. Kapslingsgraden er IP34D. Vare skap tilfredstiller REN.

Oppbygging av kapsling / montasje

Kabelskapene er som nevnt bestdende av en overdel og en underdel. Underdel er forsett med fire stdende
bolter for sammenfayning med skapoverdel. Dobbeltbukkede flenser i overdel og underdel sgrger for en
stabil konstruksjon. Underdel kan ogsa leveres med et fundament. Benene i fundamentet er uavhengig
justerbare, dette for & kunne rette opp mindre ujevnheter i terrenget. Justeringshgyde pa fundamentet er
400mm. Alternativt kan det ogsa leveres festejern eller fjellbolt for innfesting. Fronter lesnes med et enkelt
handgrep fra skap for & forenkle innfering av kabel. Det er lagt stor vekt pa ventilering under utviklingen,
dette for & unngé kondensproblemer. Konstruksjonen med delte skap er et direkte resultat av vare

norske klimaforhold med snerike vintere der det periodevis ma byttes ut skapoverdeler som et resultat av
broyting.

Vi anbefaler at skapene monteres med topp av skapunderdelen mer enn 10cm over bakkeniva, og at
kabelkappen avmantles min. 10cm over bakkeniva. Fundamentering av skap og tilfylling av drenerende
masse gjores iht. REN Blad 9104. Pase at jordledning i kobber legges i isolert strampe eller med god
avstand til skapet, dette for & unnga galvaniske stremmer med pafglgende korrosjon.

#MLD'III.G

Topplakk Korrosjonsbeskyttelse

Primer Da det i vart langstrakte land er store klimatiske forskjeller tilbyr

vi idag flere alternative korrosjonsbeskyttelser pa vare kapslinger.
Ved & kombinere forskjellig korrosjonsbeskyttelse pa overdel og
underdel gjer vi det enkelt for vare brukere a velge riktig lasning for
sitt omrade. Vére skap leveres ogsa i lakkert utforelse i farge grenn
RAL6012.

Mekanisk styrke

Kabelskapet har en robust konstruksjon og vellykkede prover iht. EN60439-5 punkt 8.2.9.2.2 er
gjennomfort. (Test for kabelskap for bruk i arktiske klima -50°C)

Lasing

Skapene er standard levert med en trekant 1as iht. EN60439-5 punkt 7.4.2.2.3. P4 lasering er det angitt
stilling pa laseleppe. Dagens las har en distinkt inn posisjon for & forhindre Iaseleppe & dette ned som en
folge av vibrasjoner / stot.

Sngmarkorfeste

Kabelfordelingskapene har feste for snemarker pa heyre og venstre side. Snemarkerer leveres i
lengder 115cm og 165cm. Snemarkeren stikker da henholdshvis 50cm og 100cm over topp av skap.
Skjotestykker/ forlengere leveres i lengder av 60cm og flere kan bygges sammen. Snemarkerfestene
benyttes ogsa ved sammenbygging av flere kabelskap.
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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK

Generelt

Samleskinner

Samleskinnene for SLK systemet leveres som standard i IP20 utferelse og fungerer ogsé som
montasjeplate. Kontakttering mellom samleskinne og modul er av typen pluggkontakt og er derfor
monteruavhengig. Samleskinnene leveres i 400A, 630A og 1200A utferelse. Alle skinner er av kobber
belagt med selv. Montasjeplate er opphengt pé slissespor for & ta opp mindre bevegelser forarsaket av
telehiv. Samleskinnene leveres innmontert i skapoverdel eller separat etter behov.

Jordskinne / PEN skinne

PE / PEN skinner er ferdig montert og lokalisert nederst i skapoverdel. Skinnen er utfert i 10x30 Cu
fortinnet med ferdige gjengede hull med en avstand pa 50mm. Skinnen brukes som PE skinne i 230V IT
nett og som PEN skinne i 400V TN-C nett, skinnens merkestrom er 630A. Merkesystem for bade PE og
PEN medfelger som standard. Brakett for PEN skinne er konstruert slik at den vil gi etter ved mekanisk
pakjenning. Til skinne leveres det et bredt utvalg av klemmer for tilkopling av PE/PEN.

5 leder system
Det er mulig & ettermontere en isolert N skinne i skapoverdelen.

Kabelfestejern

En perforert kabelfestejern er montert i skapunderdelen. Festejernet er justerbart i heyden for & samsvare
med onsket kabelskrittlengde. Kabelklaver for innfesting og strekkavlastning av kabel leveres med
beskyttelsesplate mellom kabel og skrue for & beskytte kabel mekanisk. Som tillegg kan det ogsé leveres
en kabelbeskyttelse mellom kabelfestejern og kabel.

Provisorisk uttak

Kabelfordelingskapene er standard levert med provisoriske uttak i heyre og venstre side. Sterrelse pa
uttaket er justerbart opptil 60mm. Som tillegg leveres det et mellomstykke for provisorisk uttak i front.
Beskyttelsesgraden pa uttaket er IP23C.
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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK

Generelt

PE / PEN -Klemme

PE jordklemmer leveres i fire starrelser <35mm?2, <70mm?, <120mm? og <240mm?. PEN klemmer leveres i
utferelser 16-95mm? og 95-240mm? . For 400V TN-C system anbefaler vi & benytte PEN klemmer montert
pé en skinnelask. Skinnelask er konstruert slik at den vil gi etter ved mekanisk pakjenning slik at N-leder
vil veere den siste til & bryte ved pakjersel / telehiv etc. Dette iht. til forskrifter. | tilfeller hvor flere ledere
tilsluttes samme apparat eks. SLK-NH160, leveres det en skinnelask med 6 PEN klemmer.

Kabelterminering

Tilkoblingsklemmene er testet iht. IEC 61238-1 med tanke pa varmgang. Alle kabelklemmer er tydelig
merket med anbefalt moment og kan anvendes for bade Al og Cu kabel. Moment og anbefaling for
forbehandling av kabel er tydelig angitt i kabelskapsder.

Utskiftning

SLK er et moduleert system der en modul er 50mm. Alle modulene er forsett med pluggkontakter mot
samleskinner noe som reduserer mulighet for monteringsfeil. Systemet muliggjer ogsa utskiftning av
moduler med spenningsfarende samleskinner.

Plassutnyttelse

| var benevning av kabelfordelingsskap benytter vi skapets utvendige bredde for angivelse av sterrelse, de
innsatte samleskinnene vil til en hver tid ha en bredde 100mm mindre en skapet.

Plassutnyttelsen vil da veere som falger:

-KO-350 5 moduler av 50mm-(Inngdende kabel 4x240 + 4 stk. 160A sikr. brytere)
-KO-500 8 moduler av 50mm-(Inngdende kabel 4x240 + 7 stk. 160A sikr. brytere)
-KO-700 12 moduler av 50mm-(Inngéende kabel 4x240 + 11 stk. 160A sikr. brytere)
-KO-900 16 moduler av 50mm-(Inngéende kabel 4x240 + 15 stk. 160A sikr. brytere)
-KO-1100 20 moduler av 50mm-(Inng&ende kabel 4x240 + 19 stk. 160A sikr. brytere)

Bergringssikkerhet

En hoy grad av personsikkerhet var et av hovedkriteriene under utviklingen av SLK og bade samleskinner
og moduler har en beskyttelsesgrad pé IP20 iht. IEC529.
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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK

Generelt
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Moduler

Av forskjellige moduler tilgjengelig for SLK systemet nevner vi:
-Direktetilkoplingsmoduler- 7 varianter fra 250A til 1200A
-Kabeltilkoplingsmoduler med skillefunksjon- 2 varianter 250A og 400A
-Brytermodul med «bypass» funksjon i 400A

-Sikringsbrytere for NH sikringer- 4 varianter opptil 630A

-Service og malemoduler- 7 varianter

-Montasjeplate med gatelysstyring:

Utstyret monteres pa en perforert lakkert stalplate som enkelt hukes péa festeskruer i bakvegg pa
kabelskap. For 230V styringer sa leveres disse med jordfeilbryter mens det for 400V leveres med 4-polt
utstyr. Alle tilkoplinger og avganger er plassert nederst p& montasjeplate og er forberedt for kabeltverrsnitt
16-95mm?. Standard styring leveres for manuell / fiern / fotocelle. Enheten er forberedt for kWh maling er
tilpasset skapbredde 500mm.

Alle modulene har angitt fase nummerering pa tilkoplingsklemmer.

Innbygging av kabel- og sikringsmoduler
Ved innbygging av flere apparater (moduler) i kabelskapet, skal det i henhold til normen EN60439 benyttes
folgende reduksjonsfaktor ved beregning av strembelastningen pa den enkelte modul.

Antall apparater 2-3 4-5 6-9 10 >
Reduksjonsfaktor 0,9 0,8 0.7 0,6

Det er ogséa var anbefaling at tilkoplingsmoduler sentreres i kabelskapet og at avgangene plasseres pa
hver side.

Arbeidsjord

Som tillegg kan det leveres jord- og kortslutnings apparater for felgende moduler:
KJK95  for SLK160, K95, SLKD63, SLK-NH160

KJK240 for K240

KJM for M/P240

KJS240 for SLK400

7
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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK

Generelt

Dokumentasjon

Montasjeanvisning
Montasjeanvisninger pa norsk medfelger alt utstyr.

Merking utvendig av skap

Kabelfordelingskapet er forberedt for utvending kursmerking og spenningsmerking, hver kan merkes med
inntil 8 karakterer. Merkesystemet leveres i radt eller blatt i enkeltkarakter, med fullstending alfabet og
nummer 0O til 9 samt bindestreker og spenningspiler.

Skapmerking type UM

Varselskilt
SPE”“'”G | henhold til FEF 2006 § 2.12 skal kabelskapet merkes med advarselskilt. Varselskiltet er av metall med

l_l'lfs FA,RE selvklebende bakside.

. Merking innvendig av skap Type KM-1
T Kursmerking bestéar av en kursfortegnelse i A4 format og selvklebende tall fra 1 til 20. Kursfortegnelsen
i er laget i plastfolie og vi anbefaler & benytte vannfast tusj. Kursfortegnelsen henges opp pa
Bt opphengsbraketten som er festet i skiltluken for utvendig merking. De selvklebende tallene plasseres pa
modulene og pa evre kant av frontdeksel eller kabel.

Merking innvendig av skap Type KM-2

y ; Kursmerking bestar av en opphengsplate, skiltholder, skilt og endestykker. Opphengsplaten festes
.l‘ H‘-.\ &b til deren med plastpluggene som allerede er montert p& deren. Opphengsplaten har utsparinger for
L\ plassering av skiltholdere. Skiltholderen plasseres sentrert i forhold til modul som skal merkes. Tre deretter
skilt inn i holderen og tett med endestykke i begge ender. Skiltet er en plaststrimmel og her kan det
benyttes vannfast tusj eller Dymo tape med maksimal bredde 10mm. | tillegg til merking i deren ber ogsa
kabelskrittet merkes. Her stripses ferdigmontert skiltholder til kabel.

SLK bestykningsprogram

Et nytt dataverktoy, FastPlan, ble lansert i 2002. Programvaren er utviklet for bruk p& PC, frittstdende
eller nettverk. Det gir mulighet for bestykning av kabelfordelingsskap, kabelinntaksskap eller
frittstdende samleskinnepakker. Bestykning foregar i et grafisk grensesnitt hvor bruker plasserer

moduler med «drag and drop» p& montasjeplaten. | tillegg til materiallister og bestillingstabeller blir

det ogsa generert frontarrangement og en-linjeskjema som utskrift. Programmet har et grensesnitt
som kan knyttes sammen med datasystemer i bruk i everksbransjen i dag, eksempelvis X-Power,
Netbas. Programvaren blir distribuert i form av CD mens programoppdateringer er tenkt gjort over
internett. Om onskelig kan systemet ogsa generere innkjopsbestilling over internett.
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Kabelfordelingsskap og FastLine SLK
Tekniske Data

Modules

DK95 DK240/ DK240/ DS400 DK300 DK240 K95 K240  SM200 M/P240 SLKD63 SLK- SLK160 SLK400 SLK630

50 50 M12 NH160

Bredde mm 50 50 50 100 100 100 50 100 150 100 50 50 50 150 200
Vekt kg 12 35 1.4 5 5 35 2.2 2.2 20 20 2.0 2.1 2.1 6.5 73
Kabeltverrsnitt Al/ Cu mm? 10-95 95-240 300 300 95240 10-95 95-240 - 95-240  6-50 10-95  10-95  95-240 2(120-300)
Merkestrom le ¥ A 400 63 160 160 400 630
Teknisk belastnings-
strom Ith A 250 400 400 800 800 400 250 400 200
Merkespenning Ue \ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 500 500 500 500
Isolasjonsspenning Uj \ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 660 1000 1000 1000 1000
Merkefrekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Bryteevne:
ved 400V, kat. AC21B A X
ved 500V, kat. AC22B A X X X
Innkoplingsevne:
Kortslutning 500 V kAeff 50 50 50 50 50 50
Starste forankob. sikring A 630 63 160 160 400 630
Elektrisk levetid
antall koplinger ? 200 200 200 200
Mekanisk levetid,
antall koplinger 800 1400 800 800
Sikringstype:
Diazed DIl
NH-smeltesikring 00 00 1-2 3
Beskyttelsesgrad IP 20 20 20 20 20 20 20 20 = 20 20 20 20 20 20

Typetestet i henhold til IEC 60947- 3.
1) Ved innbygging i skap ma strembelastningen reduseres iht. reduksjonsfaktor i tabell 1 EN60439-1.
2) Med sikringer.

Service moduler

SM200 MMV230 MMV/400/230 MM230 MMJ230 MMJS
Bredde mm 150 50 50 50 50 50
Vekt kg 2.0 2.2 20 2.4 2.7 2.8
Merkestrom | A 200 16 16 16 16 16
Merkespenning Ue \ 230 230 400 230 230 230
Isolasjonsspenning Ui v 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Merkefrekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Sikringsstype DIl DIl DIl DIl DIl
Beskyttelsesgrad IP 20 20 20 20 20 20
Samleskinner type FS og FST
FS400 FS630 FS 1200 FST1200 FST1600 FST2500
Merkespenning Ue v 500 500 500 500 500 500
Isolasjonsspenning Ui v 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Merkestrom le A 400 630 1200 1200 1600 2500
Kortslutningsfasthet 1 s kArms 40 40 40 50 50 50
Beskyttelsesgrad IP 20 20 20 20 20 20
AL DD
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Kabelfordelingsskap
Deltegning

10.

11.

12.
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Skapoverdel (KO)

Feste for snemarker,
evt. tilhengerskap

Kabelfestejern
Skapunderdel (GKU)

Platefundament,
justerbar i hoyden

Festeskrue M8 for
samleskinnearrangement

PE/PEN-skinne,
30x10mm

Luke for prov. uttak
Mellomstykke

Plass for utvendig
merking, type UM

Las f/trekantnokkel

Frontplate
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabell

Skap, underdel og underdel m/fundament

Antall pr. Vekt

Type Ident nr. El.nr pall, stk
Skapoverdel varmgalvanisert med PE/PEN skinne

KO-350 GALV. 1SEP101848R0001 11 444 01 10 18
KO-500 GALV. 1SEP101848R0002 11 444 02 6 24
KO-700 GALV. 1SEP101848R0003 11 444 03 5 31
KO-900 GALV. 1SEP101848R0004 11 444 04 3 39
KO-1100 GALV. 1SEP101848R0005 11 444 05 3 47
Miljoklasse C4H ISO 12944-2

Skapoverdel varmgalvanisert med PE/PEN skinne og samleskinner

KO-350 GALV. FS400A 1SEP407682R0001 11 444 81 10 21
KO-500 GALV. FS400A 1SEP407682R0002 11 444 82 6 29
KO-500 GALV. FS630A 1SEP407682R0003 11 444 83 6 31
KO-700 GALV. FS400A 1SEP407682R0004 11444 84 5 39
KO-700 GALV. FS630A 1SEP407682R0005 11 444 85 5 42
KO-700 GALV. FS1200A 1SEP407682R0008 11 444 88 5 46
KO-900 GALV. FS400A 1SEP407682R0011 11 444 80 3 54
KO-900 GALV. FS630A 1SEP407682R0006 11 444 86 3 54
KO-900 GALV. FS1200A 1SEP407682R0009 11 444 89 3 60
KO-1100 GALV. FS630A 1SEP407682R0007 11 444 87 3 65
KO-1100 GALV. FS1200A 1SEP407682R0010 11 444 90 3 72
Miljoklasse C4H ISO 12944-2

Skapoverdel varmgalvanisert gronn RAL6012 med PE/PEN skinne

KO-350 GALV. RAL6012 1SEP101848R0006 1144472 10 18
KO-500 GALV. RAL6012 1SEP101848R0007 1144473 6 24
KO-700 GALV. RAL6012 1SEP101848R0008 1144474 5 31
KO-900 GALV. RAL6012 1SEP101848R0009 1144475 3 39
KO-1100 GALV. RAL6012 1SEP101848R0010 1144476 3 47
Miljioklasse C4H ISO 12944-2

Skapoverdel varmgalvanisert grenn RAL6012 med PE/PEN skinne og samleskinner
KO-350 GALV. RAL6012 FS400A 1SEP407678R0008 11 445 56 10 21
KO-500 GALV. RAL6012 FS400A 1SEP407678R0009 11 445 57 6 29
KO-500 GALV. RAL6012 FS630A 1SEP407678R0010 11 445 58 6 31
KO-700 GALV. RAL6012 FS400A 1SEP407678R0011 11 445 59 5 39
KO-700 GALV. RAL6012 FS630A 1SEP407678R0012 11 445 60 5 42
KO-700 GALV. RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0015 11 445 63 5 46
KO-900 GALV. RAL6012 FS400A 1SEP407678R0021 11 445 81 3 54
KO-900 GALV. RAL6012 FS630A 1SEP407678R0013 11 445 61 3 54
KO-900 GALV. RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0016 11 445 64 3 60
KO-1100 GALV. RAL6012 FS630A 1SEP407678R0014 11 445 62 3 65
KO-1100 GALV. RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0017 11 445 65 3 72

Miljoklasse C4H ISO 12944-2
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabell

Skap, underdel og underdel m/fundament

12

Type Ident nr. El.nr ?)rzlaltli"sit)kr Vekt
Skapoverdel gronn RAL6012 med PE/PEN skinne

KO-350 RAL6012 1SEP101849R0001 11 444 06 10 18
KO-500 RAL6012 1SEP101849R0002 11 444 07 6 24
KO-700 RAL6012 1SEP101849R0003 11 444 08 5 31
KO-900 RAL6012 1SEP101849R0004 11 444 09 3 39
KO-1100 RAL6012 1SEP101849R0005 11 444 10 3 47
Miljoklasse C3H ISO 12944-2

Skapoverdel grenn RAL6012 med PE/PEN skinne og samleskinner

KO-350 RAL6012 FS400A 1SEP407678R0001 11 444 91 10 21
KO-500 RAL6012 FS400A 1SEP407678R0002 11 444 92 6 29
KO-500 RAL6012 FS630A 1SEP407678R0003 11 444 93 6 31
KO-700 RAL6012 FS400A 1SEP407678R0004 11 444 94 5 39
KO-700 RAL6012 FS630A 1SEP407678R0005 11 444 95 5 42
KO-700 RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0018 11 444 77 5 46
KO-900 RAL6012 FS400A 1SEP407678R0022 11 445 82 3 54
KO-900 RAL6012 FS630A 1SEP407678R0006 11 444 96 3 54
KO-900 RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0019 11444 78 3 60
KO-1100 RAL6012 FS630A 1SEP407678R0007 11 444 97 3 65
KO-1100 RAL6012 FS1200A 1SEP407678R0020 11 444 79 3 72
Miljoklasse C3H ISO 12944-2

Skapunderdel varmgalvanisert m/kabelfestejern

GKU-350 GALV U/FUND. 1SEP101850R0001 11 444 11 10 12
GKU-500 GALV U/FUND. 1SEP101850R0002 11 444 12 6 15
GKU-700 GALV U/FUND. 1SEP101850R0003 11 444 13 5 19
GKU-900 GALV U/FUND. 1SEP101850R0004 11 444 14 3 23
GKU-1100 GALV U/FUND. 1SEP101850R0005 11 444 15 3 27
Miljoklasse Im3 ISO 12944-2

Skapunderdel varmgalvanisert m/kabelfestejern og fundament

GKUF-350 GALV M/FUND. 1SEP101852R0001 11 444 21 10 19
GKUF-500 GALV M/FUND. 1SEP101852R0002 11 444 22 6 23
GKUF-700 GALV M/FUND. 1SEP101852R0003 11 444 23 5 27
GKUF-900 GALV M/FUND. 1SEP101852R0004 11 444 24 3 32
GKUF-1100 GALV M/FUND. 1SEP101852R0005 11 444 25 3 37
Miljgklasse Im3 ISO 12944-2

Skapunderdel varmgalvanisert, greann RAL6012, m/kabelfestejern

GKU-350 GALV RAL6012 U/FUND. 1SEP101851R0006 11 444 41 10 12
GKU-500 GALV RAL6012 U/FUND. 1SEP101851R0007 11 444 42 6 15
GKU-700 GALV RAL6012 U/FUND. 1SEP101851R0008 11 444 43 5 19
GKU-900 GALV RAL6012 U/FUND. 1SEP101851R0009 11 444 44 3 23
GKU-1100 GALV RAL6012 U/FUND. 1SEP101851R0010 11 444 45 3 27

Miljoklasse Im3 ISO 12944-2
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabelll

Skap, underdel og underdel m/fundament

Type

Ident nr.

El.nr

Antall pr. Vekt
pall, stk

Skapunderdel varmgalvanisert, grenn RAL6012, m/kabelfestejern og fundament

GKUF-35 0 GALV RAL6012 M/FUND. 1SEP101853R0006 11 444 46 10 19
GKUF-500 GALV RAL6012 M/FUND. 1SEP101853R0007 11 444 47 6 23
GKUF-700 GALV RAL6012 M/FUND. 1SEP101853R0008 11 444 48 5 27
GKUF-900 GALV RAL6012 M/FUND. 1SEP101853R0009 11 444 49 3 32
GKUF-1100 GALV RAL6012 M/FUND. 1SEP101853R0010 11 444 50 3 37
Milioklasse Im3 ISO 12944-2

Skapunderdel syrefast m/kabelfestejern

SKU-350 SYREFAST U/FUND. 1SEP101854R0006 11 444 36 10 12
SKU-500 SYREFAST U/FUND. 1SEP101854R0007 11 444 37 6 15
SKU-700 SYREFAST U/FUND. 1SEP101854R0008 11 444 38 5 19
SKU-900 SYREFAST U/FUND. 1SEP101854R0009 11 444 39 3 23
SKU-1100 SYREFAST U/FUND. 1SEP101854R0010 11 444 40 3 27
Miljioklasse Im3 ISO 12944-2

Skapunderdel syrefast m/kabelfestejern og fundament

SKUF-350 SYREFAST M/FUND. 1SEP101854R0001 11 444 31 10 19
SKUF-500 SYREFAST M/FUND. 1SEP101854R0002 11 444 32 6 23
SKUF-700 SYREFAST M/FUND. 1SEP101854R0003 11 444 33 5 27
SKUF-900 SYREFAST M/FUND. 1SEP101854R0004 11 444 34 3 32
SKUF-1100 SYREFAST M/FUND. 1SEP101854R0005 11 444 35 3 37

Miljoklasse Im3 ISO 12944-2
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabell

14

Losninger for fiber/bredband

Antall pr. Vekt

Type Ident nr. El.nr pall, stk

Fiber / teleskap bredde 250mm

Dette er et helt skap med bredde 250mm. Skapet er tilpasset vare standard skap med tanke pa dybde
og utseende. Skapet kan plasseres frittstdende med jordfundament eller kan monteres inntil kabelskap.
Dette skapet er isolert innvending i vegger, tak og mot grunn med isolasjonsmatter. Skapet er utstyrt
med en vannfast sponplate for montering av fiber skjoteboks. Skapet leveres med 3KT las.

KF-250 FIBERSKAP GALV. 1SEP304756R0001 11 440 57 6 20
KF-250 FIBERSKAP RAL6012 1SEP304756R0002 11 440 58 6 20
KF-250 FIBERSKAP GALV. RAL6012 1SEP304756R0003 11 440 59 6 20
F-250 FUNDAMENT FOR KF-250 1SEP304757R0001 11 441 07 7,4

Fiberskap bredde 350mm

Dette er et standard KO-350 skap med felgende modifikasjoner.

PEN skinne er fijernet og skapet leveres med en montasjeplate med dimensjonene bxh 290x600mm.
Montasjeplaten leveres med ferdigborede hull for montering av fiberskjoteboks NCD502 fra Ericsson
og MB2 fra Foss/Raychem. | bunn av montasjeplaten er det laget festehull for montering av stripsfeste.
Skapet monteres pa vare standard GKU/GKUF underdeler.

KOF-350 GALV. 1SEP102203R0003 11 480 95 10 20
KOF-350 RAL6012 1SEP102203R0002 11 480 91 10 20
KOF-350 GALV. RAL6012 1SEP102203R0001 11 480 87 10 20
AL D HD
Rpm
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabell

Losninger for fiber/bredband

Antall pr. Vekt

Type Ident nr. El.nr pall, stk

Fiberskap bredde 900mm

Dette er et standard KO-900 skap med falgende modifikasjoner.

PEN skinne er fiernet og skapet leveres med en montasjeplate med dimensjonene bxh 840x600mm.
Montasjeplaten leveres med ferdigborede hull for montering av fiberskjoteboks NCD518 fra Ericsson
(96 mikrorer = 192 fiber). | bunn av montasjeplaten er det laget festehull for montering av stripsfeste og
kveilevinkler. Skapet monteres pé& vare standard GKU/GKUF underdeler.

KOF-900 GALV. 1SEP102206R0003 11 480 98 3 45
KOF-900 RAL6012 1SEP102206R0002 11 480 94 3 45
KOF-900 GALV. RAL6012 1SEP102206R0001 11 480 90 3 45

Fiberskap i dyp utferelse bredde 700mm

Skapoverdel i 310mm dybde leveres uten PEN skinne. Skapet er tilpasset for bruk av FOSC B2/B4/D5
skjoteboks fra Foss/Raychem.

KO-700/310 GALV. 1SEP102162R0001 11 44583 3 33
KO-700/310 GALV. RAL6012 1SEP102162R0002 11 445 84 3 33
KO-700/310 RAL6012 1SEP102162R0003 11 445 85 3 33

Skapunderdel 310mm dyp m/kabelfestejern og fundament

GKUF-700/310 GALV. 1SEP102163R0001 11 445 86 3 30
GKUF-700/310 GALV. RAL6012 1SEP102163R0002 11 445 87 3 30

Tilbeheor for fiberskap

KVEILEVINKEL 1SEP304712P0001 11 480 99 0,25
STRIPSFESTE 1SEP304713P0001 1148194 0,30

15
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Kabelfordelingsskap

Bestillingstabell

Stolpearrangement type KSE for enkel stolpe

Type Ident nr. El.nr Vekt
KSE-350
KSE-350 Komplett stolpearrangement 1) 1SEP101977R0001 11 441 32 20
Folgende deler inngér i KSE-350 (Kan ogsa bestilles separat)
-1 stk. KS-350 Skapunderdel for stolpe NHP 250573R0001 11 441 35 13
-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 11 441 61
-2 stk. Festeklave for 7 nedfaringsror NHP 241656R0001 11 441 47 2
KSE-500
KSE-500 Komplett stolpearrangement 1) 1SEP101978R0001 11 441 33 25
Felgende deler inngar i KSE-500 (Kan ogsa bestilles separat)
-1 stk. KS-500 Skapunderdel for stolpe NHP 250643R0001 11 441 36 16
-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 11 441 61
-2 stk. Festejern for KO-500 NHP 300625R0001 11 442 61
-2 stk. Festeklave for 7 nedfaringsror NHP 241656R0001 11 441 47 2
KSE-700
KSE-700 Komplett stolpearrangement 1) 1SEP101979R0001 11 441 34 30,5
Folgende deler inngér i KSE-700 (Kan ogsa bestilles separat)
-1 stk. KS-700 Skapunderdel for stolpe NHP 250643R0002 11 441 60 20
-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 11 441 61
-2 stk. Festejern for KO-700 NHP 300625R0002 11 442 62
-2 stk. Festeklave for 9 nedferingsror NHP 241656R0002 11 441 48 2,5
Felles tilbehor
Nedferingsrer 2 stk. 60x40x2500mm NHP 406799R0001 11 442 51 2,9
Nedferingsrer 2 stk. 60x80x2500mm NHP 406799R0002 11 442 52 5
Blindplugg 60x40mm nedferingsror NHSN590006P0047 11 441 92 0,1
Blindplugg for 60x80mm nedferingsrer NHSN590006P0050 11 441 93 0,15
Nedfgringskanal til grunn 1200mm 2) NHP 351245R0001 11 441 63 13,5
Inspeksjonsvindu for disneuter NHP 300191R0001 11 441 59 0,1
Festebrakett for NPS240V 3) NHP 351104R0001 11 441 64 0,8
1) Skapoverdel bestilles separat
2) Kan kappes til onsket lengde
3) Det er ikke plass til ngytralpunktavleder i KS/KSE350
17
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Kabelfordelingsskap

Bestillingstabell
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Merking

Type Ident nr. El.nr Vekt
Utvendig skapmerking type UM

BLATT SKILT 1, POSE A 10 STK NHP 300239R0001 11 443 00 0,024
BLATT SKILT 2, POSE A 10 STK NHP 300239R0002 11 443 01 0,024
BLATT SKILT 3, POSE A 10 STK NHP 300239R0003 11 443 02 0,024
BLATT SKILT 4, POSE A 10 STK NHP 300239R0004 11 443 03 0,024
BLATT SKILT 5, POSE A 10 STK NHP 300239R0005 11 443 04 0,024
BLATT SKILT 6/9, POSE A 10 STK NHP 300239R0006 11 443 05 0,024
BLATT SKILT 7, POSE A 10 STK NHP 300239R0007 11 443 06 0,024
BLATT SKILT 8, POSE A 10 STK NHP 300239R0008 11 443 07 0,024
BLATT SKILT O, POSE A 10 STK NHP 300239R0009 11 443 08 0,024
BLATT SKILT BLANKT, POSE A 10 STK NHP 300239R0010 11 443 09 0,024
BLATT SKILT A, POSE A 10 STK NHP 300239R0011 11 44310 0,024
BLATT SKILT B, POSE A 10 STK NHP 300239R0012 11 443 11 0,024
BLATT SKILT C, POSE A 10 STK NHP 300239R0013 11 443 12 0,024
BLATT SKILT D, POSE A 10 STK NHP 300239R0014 11443 13 0,024
BLATT SKILTE, POSE A 10 STK NHP 300239R0015 11 443 14 0,024
BLATT SKILTF, POSE A 10 STK NHP 300239R0016 11 443 15 0,024
BLATT SKILT G, POSE A 10 STK NHP 300239R0017 11 443 16 0,024
BLATT SKILTH, POSE A 10 STK NHP 300239R0018 11443 17 0,024
BLATT SKILT I, POSE A 10 STK NHP 300239R0019 11 443 18 0,024
BLATT SKILT J, POSE A 10 STK NHP 300239R0020 11 443 19 0,024
BLATT SKILT K, POSE A 10 STK NHP 300239R0021 11 443 20 0,024
BLATT SKILT L, POSE A 10 STK NHP 300239R0022 11 443 21 0,024
BLATT SKILT M, POSE A 10 STK NHP 300239R0023 11 443 22 0,024
BLATT SKILT N, POSE A 10 STK NHP 300239R0024 11 443 23 0,024
BLATT SKILT P, POSE A 10 STK NHP 300239R0026 11 443 24 0,024
BLATT SKILT Q, POSE A 10 STK NHP 300239R0027 11 443 25 0,024
BLATT SKILT R, POSE A 10 STK NHP 300239R0028 11 443 26 0,024
BLATT SKILT S, POSE A 10 STK NHP 300239R0029 11 443 27 0,024
BLATT SKILT T, POSE A 10 STK NHP 300239R0030 11 443 28 0,024
BLATT SKILT U, POSE A 10 STK NHP 300239R0031 11 443 29 0,024
BLATT SKILT V, POSE A 10 STK NHP 300239R0032 11 443 30 0,024
BLATT SKILT W, POSE A 10 STK NHP 300239R0033 11 443 31 0,024
BLATT SKILT Y, POSE A 10 STK NHP 300239R0035 11 443 32 0,024
BLATT SKILT @, POSE A 10 STK NHP 300239R0038 11 443 33 0,024
BLATT SKILT A, POSE A 10 STK NHP 300239R0039 11 443 34 0,024
BLATT SKILT - POSE A 10STK NHP 300239R0041 11 443 36 0,024
BLATT SKILT UTV.SKAPMRK. UM-230V NHP 300239R0043 11 442 26 0,024
HVITT SKILT M/R@DSP.PIL,POSE A 10 STK NHP 300239R0040 11 443 35 0,024
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Kabelfordelingsskap
Bestillingstabell

Merking

Type Ident nr. El.nr Vekt
Utvendig skapmerking type UM

R@DT SKILT 1, POSE A 10 STK. NHP 300239R0101 11 446 00 0,024
R@DT SKILT 2, POSE A 10 STK. NHP 300239R0102 11 446 01 0,024
R@DT SKILT 3, POSE A 10 STK. NHP 300239R0103 11 446 02 0,024
R@DT SKILT 4, POSE A 10 STK. NHP 300239R0104 11 446 03 0,024
R@DT SKILT 5, POSE A 10 STK. NHP 300239R0105 11 446 04 0,024
R@DT SKILT 6/9, POSE A 10 STK. NHP 300239R0106 11 446 05 0,024
R@DT SKILT 7, POSE A 10 STK. NHP 300239R0107 11 446 06 0,024
RGDT SKILT 8, POSE A 10 STK. NHP 300239R0108 11 446 07 0,024
R@DT SKILT 0, POSE A 10 STK. NHP 300239R0109 11 446 08 0,024
R@DT SKILT, BLANKt, POSE A 10STK NHP 300239R0110 11 446 09 0,024
R@DT SKILT A, POSE A 10 STK NHP 300239R0111 11 446 10 0,024
R@DT SKILT B, POSE A 10 STK NHP 300239R0112 11 446 11 0,024
R@DT SKILT C, POSE A 10 STK NHP 300239R0113 11 446 12 0,024
R@DT SKILT D, POSE A 10 STK NHP 300239R0114 11 446 13 0,024
R@DT SKILT E, POSE A 10 STK NHP 300239R0115 11 446 14 0,024
R@DT SKILT F, POSE A 10 STK NHP 300239R0116 11 446 15 0,024
R@DT SKILT G, POSE A 10 STK NHP 300239R0117 11 446 16 0,024
RADT SKILT H, POSE A 10 STK NHP 300239R0118 11 446 17 0,024
R@DT SKILT I, POSE A 10 STK NHP 300239R0119 11 446 18 0,024
R@DT SKILT J, POSE A 10 STK NHP 300239R0120 11 446 19 0,024
R@DT SKILT K, POSE A 10 STK NHP 300239R0121 11 446 20 0,024
R@DT SKILT L, POSE A 10 STK NHP 300239R0122 11 446 21 0,024
R@DT SKILT M, POSE A 10 STK NHP 300239R0123 11 446 22 0,024
R@DT SKILT N, POSE A 10 STK NHP 300239R0124 11 446 23 0,024
RADT SKILT P, POSE A 10 STK NHP 300239R0126 11 446 24 0,024
R@DT SKILT Q, POSE A 10 STK NHP 300239R0127 11 446 25 0,024
R@DT SKILT R, POSE A 10 STK NHP 300239R0128 11 446 26 0,024
R@DT SKILT S, POSE A 10 STK. NHP 300239R0129 11 446 27 0,024
R@DT SKILT T, POSE A 10 STK. NHP 300239R0130 11 446 28 0,024
R@DT SKILT U, POSE A 10 STK. NHP 300239R0131 11 446 29 0,024
R@DT SKILT V, POSE A 10 STK. NHP 300239R0132 11 446 30 0,024
R@DT SKILT W, POSE A 10 STK. NHP 300239R0133 11 446 31 0,024
R@DT SKILT Y, POSE A 10 STK. NHP300239R0135 11 446 32 0,024
R@DT SKILT @, POSE A 10 STK. NHP 300239R0138 11 446 33 0,024
R@DT SKILT A, POSE A 10 STK. NHP 300239R0139 11 446 34 0,024
R@DT SKILT -, POSE A 10 STK. NHP 300239R0141 11 446 36 0,024
R@DE SKILT UTV.SKAPMRK.UM-400V NHP 300239R0042 11 441 68 0,024
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Merking
Type Ident nr. El.nr Vekt
SPENNING Varselskilt
u",‘fSFARE VARSELSKILT SPENNING LIVSFARE 1SEP408609P0001 11 482 18 0,05
S
T Innvendig kursmerking type KM-1
,—EW INNV.KURSMERKING KM-1 NHP 300238R0001 11 441 23 0,04
Innvendig kursmerking type KM-2
INNV.KURSMERKING KM-2 NHP 404679R0001 11 441 69 0,1
"'-._':_ OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-350 NHP 301955R0001 11 441 71 0,5
.lf \\\ 5 OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-500 NHP 301955R0002 11 441 72 0,8
\ OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-700 NHP 301955R0003 11441 73 1,2
OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-900 NHP 301955R0004 11 441 74 1,6
OPPHENGSPLATE M/SK.F/KO-1100 NHP 301955R0005 11441 75 2,0
Merking PE/PEN skinner
MERKEMATR. FOR PE/PEN SKINNE NHP 405066R0001 11 441 76 0,01
Tilbehor
Festejern for skap
FESTEJERN F/KU, 950 MM VE NHP 139168R0002 11 442 05 3,5
FESTEJERN F/KU, 1300 MM NHP 139168R0001 11 440 60 5,1
FESTEJERN M/FJELLBOLT, 500 MM NHP 139170R0001 11 440 62 3,6
VEGGFESTE KABELSKAP (2stk) NHP 300592R0002 11 442 88 2,0
PEN skinner (for 230V skap for - 92)
PEN-SKINNE 350 M/FESTEMATR. TIL KO-350 NHP 405065R0001 1144177 0,8
PEN-SKINNE 500 M/FESTEMATR. TIL KO-500 NHP 405065R0002 11 44178 1,19
PEN-SKINNE 700 M/FESTEMATR. TIL KO-700 NHP 405065R0003 11 441 79 1,69
PEN-SKINNE 900 M/FESTEMATR. TIL KO-900 NHP 405065R0004 11 441 80 2,25
PEN-SKINNE 1100 M/FESTEMATR. TIL KO-1100  NHP 405065R0005 11 441 81 2,75
T
s . N-skinner (for 400V TN-S skap)
- iy N-SKINNE 350 M/FESTEMATR. TIL KO-350 1SEP408441R0001 11 445 40 1,2
<0 N-SKINNE 500 M/FESTEMATR. TIL KO-500 1SEP408442R0001 11 445 41 1,6
N-SKINNE 700 M/FESTEMATR. TIL KO-700 1SEP408443R0001 11 445 42 2,1
N-SKINNE 900 M/FESTEMATR. TIL KO-900 1SEP408444R0001 11 445 43 2,6
N-SKINNE 1100 M/FESTEMATR. TIL KO-1100 1SEP408445R0001 11445 44 3,1
AL DD
20 D
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Kabelfordelingsskap

Bestillingstabell

Merking
Type Passer for Ident nr. El.nr Vekt
Sngmarkerer
SNOMARKGQR 115 CM KABELSKAP NHP 300181R0001 11 441 04 2,3
SKJQTESTK. F/ SNOMARKOR  NHP 300182R0001 11 441 05 1,8
SNZMARKQR 60 CM
SNOMARKOR 165 CM KABELSKAP NHP 300181R0002 11 441 06 3,4
SNOMARKOR GRONN KABELSKAP NHP 300181R0003 11 441 25 2,3
115 CM
SKJDTESTK. F/ SNOMARKOR  NHP 300182R0002 11 441 26 1,8
SNOMARKOR GRONNL.
Profil for sammenskruing av skap
PROFIL FOR KABELSKAP 1SEP304626R0001 11 443 65 0,7
SAMMENSKR. AV 2 SKAP
SAMMENSKRUINGSSETT
FOR KABELSKAP 1SEP408483R0001 11 481 59 0,1
Laser og ngkler
6KT LAS FOR KABELSKAP KABELSKAP 1SEP408237R0001 11 441 38 0,1
SYLINDERLAS FOR KABELSKAP 1SEP408345R0001 11 441 10 0,2
KABELSKAP
3KT.LAS FOR KABELSKAP  KABELSKAP NHP 300190R0002 11 441 19 0,1
-NY TYPE
3 KT.NOKKEL F/ KO/SLKU/ NHP 300200R0001 11 441 20 0,1
KABELSKAPLAS XLPU
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FastLine 3-polet fordelingssystem

Bestillingstabell

L
e
FD
22

Type Passer for Ident nr. El.nr Vekt
Montasjeplater med isolerte samleskinner 400A-630A-1200A

Type FS

FS-400A/150 SLKU NHP 406455R0001 11 440 65 1,9
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-400A/250 KO-350 NHP 139201R0001 11 440 80 32
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-400A/400 KO-500 NHP 139202R0001 11 440 81 5,1
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-400A/600 KO-700 NHP 139203R0001 11 440 82 7.8
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-400A/800 KO-900 NHP 139204R0001 11 440 83 14,6
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-630A/400 KO-500 NHP 139212R0001 11 440 86 7.3
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-630A/600 KO-700 NHP 139213R0001 11 440 87 11,1
MONTASJEPL.M/S.SK.

FS-630A/800 MONT.PL. KO-900 NHP 139214R0001 11 440 88 14,6
M/S.SK.

FS-630A/1000 MONT.PL.  KO-1100 NHP 139215R0001 11 440 89 18,5
M/S.SK.

FS-1200A/600 MONT.PL.  KO-700 NHP 139216R0001 11 440 90 15,3
M/S.SK.

FS-1200A/800 MONT.PL.  KO-900 NHP 139217R0001 11 440 91 20,3
M/S.SK.

FS-1200A/1000 MONT. KO-1100 NHP 139218R0001 11 440 92 25,6
PL.M/S.SK.

Montasjeplate med samleskinner og montasjeplass

Type FM

FM 630A/200B+200E KO-500 1SEP304283R0001 11 440 16 5
FM 630A/400B+200E KO-700 1SEP304264R0001 11 440 14 8,7
FM 630A/200B+400E KO-700 1SEP304264R0003 11 440 63 41
FM 630A/400B+400E KO-900 1SEP304265R0001 11440 13 10
FM 630A/600B+200E KO-900 1SEP304263R0001 11 440 12 13,4
FM 630A/600B+400E KO-1100 1SEP304306R0001 11 440 29 14
*200B+400E Betyr 200mm samleskinner og 400mm montasjeplass

Montasjeplate med delte samleskinner

Type FD

FD 400A/400+400 KO-900 1SEP304296R0001 11 440 28 10,2
FD 630A/200+200 KO-500 1SEP304282R0001 11440 15 73
FD 630A/400+400 KO-900 1SEP304262R0001 11 440 56 14,6
FD 630A/600+400 KO-1100 1SEP304261R0001 1144010 18,5

*FD../400+400 angir deling fra venstre mot hayre
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FastLine 3-polet fordelingssystem

Bestillingstabell

Type Passer for Ident nr. El.nr Vekt
Montasjeplate med samleskinner med tilkopling bak
Type FS-R
FS-R 630A/400 1SEP201476R0001 11 446 62 10,3
FS-R 630A/600 1SEP201471R0001 11 446 56 14,1
FS-R 630A/800 1SEP201472R0001 11 446 57 18
FS-R 630A/1000 1SEP201473R0001 11 446 59 22
Montasjeplate med samleskinner med side tilkopling
Type FS-S
FS-SR 630A/250 250MM HOYRE 1SEP201480R0001 11 446 63 55
FS-SL 630A/250 250MM VENSTRE 1SEP201480R0002 11 446 64 55
FS-SR 630A/400 400MM HOYRE 1SEP201475R0001 11 446 60 8,3
FS-SL 630A/400 400MM VENSTRE 1SEP201475R0002 11 446 61 8,3
FS-SR 630A/600 600MM HOYRE 1SEP201468R0001 11 446 50 12,2
FS-SL 630A/600 600MM VENSTRE 1SEP201468R0002 11 446 51 12,2
FS-SR 630A/800 800MM HOYRE 1SEP201469R0001 11 446 52 16,1
FS-SL 630A/800 800MM VENSTRE 1SEP201469R0002 11 446 53 16,1
FS-SR 630A/1000 1000MM HOYRE 1SEP201470R0001 11 446 54 20
FS-SL 630A/1000 1000MM VENSTRE 1SEP201470R0002 11 446 55 20
Montasjeplater for fri bestykning av kabelfordelingsskap
Type FF
FF 350 MONT.PL. 290x600 KO-350 1SEP304646R0001 11443 46 2
FF 500 MONT.PL. 440x600 KO-500 1SEP304646R0002 11 443 47 3,3
FF 700 MONT.PL. 640x600 KO-700 1SEP304646R0003 11 443 48 4,8
FF 900 MONT.PL. 840x600 KO-900 1SEP304646R0004 11 443 49 6,2
FF 1100 MONTPL. 1040x600 ~ KO-1100  1SEP304646R0005 11 443 50 7.7
*Platen er perforert med hull @5,5mm med 37,5mm senteravstand
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FastLine 3-polet fordelingssystem

Bestillingstabell

24

Type Ident nr. El.nr Vekt
Montasjeplater med isolerte samleskinner 1200A-1600A-2500A

Type FST

FST 1200A/800 MONT. NHP 139243R0001 11 440 24 30
PL.M/S.SK.

FST 1200A/1200 MONT. NHP 139247R0001 11 440 25 46
PL.M/S.SK.

FST 1600A/800 MONT. NHP 139241R0001 11 440 93 30
PL.M/S.SK.

FST 1600A/1200 MONT. NHP 139245R0001 11 440 94 46
PL.M/S.SK.

FST 2500A/800 MONT. NHP 139242R0001 11 440 95 44
PL.M/S.SK.

FST 2500A/1200 MONT. NHP 139246R0001 11 440 96 65
PL.M/S.SK.

FST 2500A/800 MONT. NHP 139248R0001 11 440 26 44,5
PL.M/S.SK. 1)

FST 2500A/1200 MONT. NHP 139249R0001 11 440 27 65,5
PL.M/S.SK. 1)

1) For bakside tilkopling pa midten av samleskinnen. Lasker, skruer og skiver medfelger.

Montasjeplater med isolerte samleskinner 1200A-1600A

Type FST 4-pol

FST 4P 1200A/800 1SEP102099R0002 11 482 01 37,5
MONTASJEPLATE

FST 4P 1200A/1200 1SEP102124R0002 11 482 03 57,5
MONTASJEPLATE

FST 4P 1600A/800 1SEP102099R0001 11 482 00 37,5
MONTASJEPLATE

FST 4P 1600A/1200 1SEP102124R0001 11 482 02 57,5
MONTASJEPLATE
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FastLine 3-polet fordelingssystem

Bestillingstabell

Bredde

Ith

Kabel

Moment

Type [mmi A] [mm2] INm] Ident nr. El.nr Vekt
Moduler
Sikringsmoduler
SLK 160 50 160 10-95° 15 NHP 139224R0001 11 440 74 2,1
SIKRING.BR.MODUL.
SLK 400 150 400 95-240° 25 NHP 139225R0001 1144075 6,5
SIKRINGS.BR.MODUL
SLK 630 200 630 Lev. uten NHP 139235R0001 11 440 68 7,3
SIKRINGS.BR.MODUL klemme
Sikringsmoduler 1 - polte
SLKD-63 50 160 6-50° 5 NHP 139223R0001 1144073 2
SIKRINGSMODUL
SLK-NH 160 50 160 10-95° 15 NHP 139238R0001 11 440 40 2,1
SIKRINGSMODUL
Direktetilkoplingsmoduler
DK-95 50 160 10-95° 15 NHP 139226R0001 1144076 1,2
DIREKTETILKOPL.
MODUL.
DK-240/50 50 400 95-240° 25 NHP 100009R0001 11 440 85 1,5
DIREKTETILKOPL.
MODUL
DK-240/50 M12 50 400 M12 Bolt 25 NHP 139239R0001 11 482 07 1,4
DIREKTETILKOPL.
MODUL
DK-240/100 100 400 95-240° 25 NHP 139227R0001 1144077 3,5
DIREKTETILKOPL.
MODUL
DS-400 50 400 M12 Bolt 25 NHP 139230R0001 1144078 1,4
DIREKTETILKOPL.
MODUL
DK-300 100 800 120-230° 20 NHP 139228R0001 1144079 5
DIREKTETILKOPL.
MODUL
Kabeltilkoplings modul med skillefunksjon
K-95 50 160 10-95° 15 NHP 139220R0001 1144070 2,2
KABELTILKOP.MODUL.
K-240 100 400 95-240° 25 NHP 139221R0001 11440 71 4,2
KABELTILKOP.MODUL.
M/P 240 100 400 95-240° 25 NHP 139222R0001 11 44072 4,8
TILKOB.BR.MODUL
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FastLine 3-polet fordelingssystem
Bestillingstabell

LREAAAEssELNENERERNERRRRR A

Bredde Ith Vekt
Type mml Al Ident nr. El.nr
Servicemoduler
SERVICEMODUL SM 200 150 200A NHP 139237R0001 11 440 69 2
BESTYKN.
Malemoduler
Apparatmoduler for midlertidige funksjoner som arbeidsstrem og lys
MALEMODUL SLK MMV230 50 16 NHTFO01990R0001 11 443 81 2,2
MALERMODUL SLK MMV 50 16 NHTFO01990R0002 1144382 2,3
400/230
MALEMODUL SLK MM 230 M/ 50 16 NHTFO01990R0003 1144383 2,4
STIKKONT
MALEMODUL SLK MMJ 230 50 16 NHTFO01990R0004 1144384 2,7
M/JORF.BR.
MALEMODUL SLK MMJS 50 16 1SEP201479R0001 1144385 2,9
400/230 M/JORF.BR.
INSTR.LIST SLK M/ 150 NHP 372229R0003 11 443 86 3
NETTANALYSATOR 230V
INSTR.LIST SLK M/ 150 NHP 372229R0004 1144387 3,1
NETTANALYSATOR 400V
Effekttbryteradapter
SLK-E ADAPTER FOR T-MAX T2 99 160 1SEP304557R0001 1144048 1,4
SLK-E ADAPTER FOR T-MAX T4 149 250/320 1SEP304604R001 1144049 3,7
SLK-E ADAPTER FOR T-MAX T5 199 400/630 1SEP304605R0001 1144055 48
SLK-E ADAPTER FOR S6N 250 800 NHP 101438R0001 1144004 6,7
630-800
SLK-E ADAPTER S7S 250 1600 NHP 101439R0001 1144005 10,1
1250/1600A
Effekttbryteradapter 4-polte
SLK-E ADAPTER T2 4P 149 160 1SEP304653R0001 1148204 3,7
SLK-E ADAPTER T4 4P 199 250/320 1SEP304654R0001 1148205 4,9
SLK-E ADAPTER T5 4P 249 400/630 1SEP404655R0001 1148206 6,1
Gatelysmoduler forberedt for kWh maling
GATELYSMODUL 2x3x16A / 230V PASSER | KO-500 1SEP390343R0005 11 446 65 8,7
MED JORDFEILBRYTER
GATELYSMODUL 2x3x25A / 230V PASSER | KO-500 1SEP380343R0003 1144370 8,7
M/JORDFEILBR.
GATELYSMODUL 2x3x50A / 230V PASSER | KO-500 1SEP380343R0004 1144374 10,4
M/JORDFEILBR.
GATELYSMODUL 2x4x16A / 400V PASSER | KO-500 1SEP380343R0104 1144666 10,5
GATELYSMODUL 2x4x25A / 400V PASSER | KO-500 1SEP380343R0102 1144375 10,5
GATELYSMODUL 2x4x50A / 400V PASSER | KO-500 1SEP380343R0103 1144376 12,2
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FastLine 3-polet fordelingssystem
Bestillingstabell

-
Mont. matr.

Seksjonerings-

% kontakt K95

Bryteelement

Sikringsholder
(SD 25/63)
SLKD-63

Sikringsholder
SNH 160

Isolerngkkel I
/ Betjeningshandtak

KJK-95

Type Passer for Ident nr. El.nr Vekt

Reservedeler

LOKK FOR SLK 160 1SEP407654R0001 1144066 0,27

LOKK SLK 400 NHP 139125R0002 1144067 0,67

FASTLINE MONT.MATR. NHP 407464R0001 1144108 0,15

SEKSJONERINGSKONTAKT F/K-95 NHP 300221R0001 11 441 01 0,3

BRYTERELEMENT M/P-240 NHP 300222R0001 11 441 02 1

SIKRINGSHOLDER F/SLKD-63 NHP 300223R0001 11 441 03 0,5

SNH-160 1 POL.SIKR.HOLD. NHP 301570R0001 11 441 70 0,3

Verktoy

ISOLERNGKKEL INNV.6KT.NV6 MODULER/ NHSN950001P0006 11 441 21 0,1
KLEMMER/KLAVER

BETJ.HANDTAK M/P-240 NHP 300212P0001 11 44122 0,01

Diverse

BLINDDEKSEL SAMLESKINNER NHP 300185R0001 11 441 37 0,1

DEKSEL FOR DS-400 NHP 139236R0001 11 441 52 0,6

DEKSEL FOR DS 800 2 X DS 400 NHP 139236R0002 11 441 65 0,7

DEKSEL FOR DS 1200 3 X DS 400 NHP 139236R0003 1144166 0,8

LASK FOR 2 X DS-400 (SETT) NHP 300213R0001 11 441 50 0,3

LASK FOR 3 X DS-400 (SETT) NHP 300214R0001 11 441 51 0,5

Jord og kortslutningsapparater

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. K-95/SLK 160 NHP 139231R0001 11 441 40 1,3

KJK-95

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. K-240 NHP 139232R0001 11 441 41 1,6

KJK-240

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. MP-240 NHP 139233R0001 11 441 42 1,5

KJM-240

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. SLK 400 NHP 139234R0001 11 441 43 2,2

KJS-240

KOFFERT F/JORD/KORTSLUTN.APP. NHP 300186R0001 11 441 49 5
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FastLine 3-polet fordelingssystem

Bestillingstabell

28

Type CU/AL KABEL Ident nr. El.nr Vekt
Kabelklemmer og klaver
PEN-klemme PEN Klemmer
PEN-KL.16-95MM? M/MONT.MATR.  16-95 MM? NHP 406213R0001 1144184 0,12
PEN-KL.95-240MM? M/MONT.MATR. ~ 95-240 MM? NHP 406214R0001 1144185 0,18
= PEN-SKINNELASK M/KL. 10-95 MM?  10-95 MM? NHP 407174R0001 11442 75 0,21
PEN-SKINNELASK M/KL.95-240 MM? ~ 95-240 MM? NHP 407178R0001 11442 76 0,4
PEN-klemme PEN-LASK M/6 KLEMMER 10-95 MM? NHP 405108R0001 1144189 1,8
med skinnelask 10-95 MM?2
&
o
/
o
PEN-lask d Jord klemmer
JORDINGSKL. F/PE-SKINNE- INNTIL 35 MM2 1SEP408597R0001 1144667 0,05
4-35 MM?
JORDINGSKL. F/PE-SKINNE - INNTIL 70 MM? 1SEP408430R0001 1144115 0,07
£ Jordings- 16-70MM?
klemme
JORDINGSKL.F/PE-SKINNE - INNTIL 120 MM? NHP 300162R0001 1144116 0,09
10-120MM?
- JORDINGSKL.F/PE-SKINNE - INNTIL 240 MM? NHP 300163R0001 1144153 0,15
& EJ ' 240MM?
ﬁ 8
A $ . N
\ Kabelklemmer og kabelklembgyler
Kabel- Kabel- ; .
Klemmeboyle  Klemmebayle KABELKL.B@YLE 10-95 MM 10-95 MM NHP 407188R0001 11442 71 0,15
KABELKL.BOYLE 95-240 MM? 95-240 MM NHP 407192R0001 11442 72 0,3
KABELKLEMME 10-95 MM?2 M8 10-95 MM? NHP 407190R0001 11442 73 0,08
Kabelklemme KABELKLEMME 95-240 MM? M10 95-240 MM? NHP 407194R0001 11442 74 0,24
KABELKLEMME ENKEL SLK 630/DK 300 NHP 300173R0001 1144154 0,6
120-300 MM2
KABELKLEMME DOBBEL SLK 630 NHP 300174R0001 1144155 0,8
2X120-300MM
e KABELKL.ENKEL 70-240MM? SLK SLK 630 NHP 300175R0001 1144156 0,2
Enkel Dobbel
kabelklemme kabelklemme
Enkel
kabelklemme Kabelklaver
KABELKLAVE @ 20-40 10-95 MM? NHP 300141R0001 1144111 0,17
KABELBESKYTTER ©20-40 10-95 MM? NHP 300142R0001 1144112 0,02
KABELKLAVE @ 35-60 10 STK. 95-240 MM NHP 300143R0001 1144113 0,27
Kabelklave KABELBESKYTTER @ 35-60 95-240 MM? NHP 300144R0001 1144114 0,03
KABELKLAVE/BESKYTTER @ 55-90 240 MM? NHP 300145R0001 1144127 0,45
Kabelbeskytter

AL HD HD
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FastLine 3-polet fordelingssystem
Bestillingstabell

Type Passer for Ident nr. El.nr Vekt
Lasker for FST samleskinneplater
1 LASK M/MATR. FST 1200-1600 S/B NHP 403073R0001 1144097 10,1
2 LASK M/MATR.FST1200-1600 S NHP 403073R0002 11 44018 52
3 LASK M/MATR.FST 1200-1600 E/B NHP 403073R0003 11 44019 5,6
4 LASK M/MATR.FST 1200-1600 E NHP 403073R0004 11 440 20 4,2
5 LASK FS 2500-S/B NHP 402700R0001 1144098 13,4
6 LASK FS 2500-S NHP 402700R0002 11 440 21 8,5
7 LASK FS 2500-EB NHP 402700R0003 11 440 22 9,9
8 LASK FS 2500-E NHP 402700R0004 11 440 23 8,2
Mont.matr.for FST montert pa betongvegg m/ PEN-skinne og kabelfestejern
MONT. MATR. FST 800 1200-2500A 1SEP407703R0001 11 440 46 6
MONT. MATR. FST 1200 1200-2500A 1SEP407704R0001 11 440 47 8,4
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Kabelfordelingsskap

Malskisser
Oversiktstegning skap
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Kabelfordelingsskap

Malskisser

Fundamenteringstegning

JORDLEDN ING

Forlegning

Kobber jordlednin foreleg?es i %od avstand fra stalplater
i kabelfundamentet p.g.a. faren for korrosjon.

Isolering av jordleder

Anbefaling:

Hvis det er mistanke om at det vil |egge seg

vann (spesielt med innehold av salt) rundt
fundamentet og jordleder anbefales det & isolere
jordleder fra tllkobling pd PE/PEN skinne og

ca. 0,5 meter i vannrett avstand ut fra fundamenet

KSE stolpearrangement
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o
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~
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Kabelfordelingsskap

Malskisser
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FastLine SLK

Malskisser
A
Busbars FS
B
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¢ 49 ¢ ¢ b6 ¢ 4od- T
NHP 300893 Type A B C D E
FS 400A/150 150 | 100
FS 400A/250 250 150
FS 400A/400 400 200
FS 400A/600 600 | 400 | 200 200
FS 630A/400 400 200
FS 630A/600 600 400 200 200
FS 630A/800 800 | 600 | 200 | 200 | 200
FS 630A/1000 1000 800 200 400 200
FS 1200A/600 600 400 200 200
FS 1200A/800 800 | 600 | 200 | 200 | 200
FS 1200A/1000 1000 800 200 400 200
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FastLine SLK

Malskisser
FS-SR/SL
A
C E 70 "50
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Type A B (o] D E F
FS-SR 630A-250 250
FS-SL 630A-250 250
FS-SR 630A-400 400 236
FS-SL 630A-400 400 236
FS-SR 630A-600 600 364
FS-SL 630A-600 600 364
FS-SR 630A-800 800 600 200 200 200
FS-SL 630A-800 800 600 200 200 200
FS-SR 630A-1000 1000 800 200 200 200 200
FS-SL 630A-1000 1000 800 200 200 200 200
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FastLine SLK

Malskisser
FS-R
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Type A B | C D E F G
FS-R 630A-400 400 236 135
FS-R 630A-600 600 364 335
FS-R  630A-800 800 200 200 200 335
FS-R 630A-1000 1000 200 200 200 200 535
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FastLine SLK

Malskisser

Busbars FST
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Type A B
FST 1200A/800 800 600
FST 1200A/1200 | 1200 | 1000
FST 1600A/800 800 600
FST 1600A/1200 | 1200 | 1000
FST 2500A/800 800 600
FST 2500A/1200 | 1200 | 1000
NHP 300893
Type A B
FST4P 1200A/800 | 800 [ 600
FST4P 1200A/1200({1200 [1000
FST4P 1600A/800 | 800 | 600
FST4P 1600A/1200({1200 [1000
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FastLine SLK

Malskisser
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FastLine SLK

Malskisser
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FastLine SLK

° .
Malskisser
Moduler
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Ident nr. Type A B
1SEP304557R0003 |ADAPTER T2 3P FOR MULTIMETER 99 283
1SEP304604R0003 |ADAPTER T4 3P FOR MULTIMETER [ 149 294
1SEP304605R0003 |ADAPTER T5 3P FOR MULTIMETER [ 199 294
1SEP304653R0003 |ADAPTER T2 4P FOR MULTIMETER [ 149 283
1SEP304654R0003 |ADAPTER T4 4P FOR MULTIMETER [ 199 294
1SEP304655R0003 |ADAPTER T5 4P FOR MULTIMETER | 249 294
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FastLine SLK

Malskisser
Adapters for ISOMAX
Type | A B C D E F G H K1 K2 | M
SLK-E,S6 630/800 A | 249 | 244 | 291 | 309 | 185 | 210 | 250 | 196 137 490
SLK-E,S7  1250/1600A | 249 | 277 | 303 | 358 | 218 | 254 | 299 | 212 | 252 | 153 | 193 | 560
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Everkskatalogen
Egne notater

AL ED HD
MR 41

1SEC001003C2101



Everkskatalogen
Egne notater
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ABB Electrification Norway AS

Snargyveien 30

1360 Fornebu

Telefon: 24 16 54 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB Electrification Norway AS

Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien

Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien

Telefon: 22 8720 00

Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 3558 27 58
E-post: kabelskap@no.abb.com

E-post: systems@no.abb.com

E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com

E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

ABB AS

Hovedkontor

Snargyveien 30

1360 Fornebu

Contact center: 22 87 20 00

E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre,
eller registrert for videre oppfalging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

Folg oss pa

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

Sokemotor/

e " Dokumentasjonsgenerator

: Finn lavspenningsprodukter fra
ABB, dokumentasjon, websider
og send foresparsler.

Gainn pa abblvp.no

(NN ERENE

kabelskap.no

abblvp.no
installasjonsprodukter.no
new.abb.com/low-voltage/no
new.abb.com/medium-voltage

e EpE

[=]

Medium Voltage Product

s

AKKREDITERING
MSYS 001

Lavspenningsprodukter

Vére produkter
kan kun installeres
av godkjent
installatgrvirksomhet
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