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Introduksjon
Sikringsbeskyttelse

Sikrings beskyttelse – Enkelt og pålitelig
Sikringen er ett overlegent kortslutningsvern som siker mak-
simal tillatt cut-off strøm (peak slipper gjennom strøm) og 
energiverdi.
Dette er desto viktigere jo høyere spenning og potensielle feil-
nivå er. Inline2 sikringsskillebryteren oppfyller de høyeste krav 
til moderne sikringsbrytere med ett totalt sikkerhetskonsept. 
Sikringsbryterene er testet i henhold til EN / IEC 60947-3 stan-
dard med strenge krav til isolasjon, ytelse og sikkerhet.
Smeltekurver og strømbegrensende diagrammer for NH sik-
ringer er gitt i EN/IEC 60269-2 standard. De standariserte 
sikringsegenskapene og en høy grad av strømbegrensning, 
sikrer at det er en en effektiv koordinering ved bruk av sikringer 
og andre enheter.

Høyeffektsikringer gir en enkel prosedyre for å velge riktig 
sikringstype for installasjon, uten kompliserte beregninger eller 
beregningsverktøy. Sikringer hindrer ”blackouts”. Bare sikrin-
gen nærmeste en feil, uten oppstrøms sikringer (matere eller 
min) blir berørt. Sikringer gir dermed  selektiv koordinering.

Når mer kraft er nødvendig i en installasjon, kan flere matere 
legges ut, uten å endre dagens struktur eller noen nye selek-
tivitets beregninger.Høyeffektsikringer vil sikre selektivitet i 
installasjonen ved 1,6:1 forskjell i merkestrøm.

Økonomisk installasjon
Levetidskostnader i sikringssystemer er lave. Høyeffektsikrin- 
ger som tåler ett høyt feilnivå og feilstrøm, er tilgjengelig til
gunstige priser.
Etter ett sikringsbrudd , så trenger bare sikringen byttes. Fordi 
høyeffektsikringer kan være raskt og enkelt byttet, så blir 
anleggets nedetid og vedlikehold betydelig redusert med ett 
sikrings system.

Fordi sikringselementene opererer i en sylinder, blir de ikke 
påvirket av sine omgivelser. Dermed blir deres beskytter karak-
teristikker stabile år etter år. Den dynamiske belastningen på 
nettverket og utstyret, er avhengig av gjennomsluppet energi 
(I²t) ved en kortslutning. Sikringen gir den beste beskyttelsen i 
forhold til andre løsninger, ved høy kortslutningsstrøm.

Fordi sikrings kroppen er fylt med kvartssand, blir det ingen 
utslipp av gasser eller buer når en kortslutning oppstår. Dette 
fører til mindre stress på nettverket og en høyere grad av per-
sonlig sikkerhet.

 − Økonomisk installasjon
 − Lett og økonomisk selektivitet
 − Ingen behov for beregnings verktøy
 − Ingen behov for å endre dagens struktur når mer strøm er 

nødvendig
 − Ingen bevegelige deler
 − Ingen ekstra driftstid
 − Ingen arc plass
 − Ingen utslipp av gasser ved kortslutning

1
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Familie presentasjon
InLine er den nye generasjonen av vertikal sikringsbrytere, sik-
ringsskinner og skillebrytere fra ABB.
ABB har en lang tradisjon i å produsere denne typen enheter, og 
den første generasjonen ble introdusert allerede i 1967.
Den nye InLine familien består av 1- og 3-pol opererte sikringer.

Bruksområder
 − Kabelfordelingsskap 
 − Lavspenningstavler i nettstasjoner 
 − Fordelingstavler for industri, bolig- og kontorbygg
 − Installasjoner

Designet for fremtiden

Introduksjon
Generellt

1
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Introduksjon
Generellt

1 ABB er stolte av å presentere den nyeste teknologien 
av sikringsbrytere for å sikre best stabilitet og høyeste 
sikkerhet i strømnettet.Den nye generasjonen InLine II 
tilbyr det høyeste nivået av personlig sikkerhet under 
drift og service.

Fordeler:
 − Høy grad av personlig sikkerhet:
 − Sikker og pålitelig operasjon ON/OFF
 − Sikker og enkel utskifting av NH sikringer
 − Universal bolter som tilbyr stående bolt eller fast mutter for høy fleksibilitet av 

kabeltilkoblinger
 − Varianter med integrerte V-klemmer
 − Finnes i to alternative dybder: ZLBM and ZHBM

 ZLBM - versjonen vil spare plass i Kabelfordelingsskap ved redusert dybde
 ZHBM - versjonen +32,5mm for enkel integrasjon av strømtransformatorer
 på baksiden. Identiske dimensjoner til de viktigste aktørene i markedet.  
 ZHBM bryteren blir brukt i Norge

 − Designet for intelligent kommunikasjon for å støtte en høy grad av stabilitet i det 
elektriske distribusjonsnettet.

Egenskaper:
 − Tilgjengelige som 160A, 250A, 400A og 630A typer i kombinasjon med NH/DIN

    HRC sikringer ihh.t EN/IEC 60269
 − Type testet ihh.t EN/IEC 60947-3
 − 1 - pol og 3 - pol varianter
 − For  vertikal og horisontal montering.
 − Designet for 185mm samleskinne avstand.
 − IP30 beskytelse i front.

 Hengelås mulighet i åpen og lukket posisjon på 3 - pol versjonen.
 Hengelås mulighet i lukket posisjon på 1 - pol versjonen.

 − Fri posisjon med hengelås mulighet på 1 - pol versjonen.
 − Bredt utvalg av tilbehør og kabeltilkoblinger
 − Kompatible dimensjoner til tilsvarende produkter i  markedet.
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Apparater
Varianter str NH00-3 / 160-630A

3-pol

2

1-pol

ZHBM 1 
250A

ZHBM 00 
160A

ZHBM 2 
400A

ZHBM 3 
630A

ZHBM 00 
160A

ZHBM 1 
250A

ZHBM 2 
400A

ZHBM 3 
630A



8     1SEC312022B2101 | ABB Catalogue

Apparater
To alternative dybder ZLBM - ZHBM

ZLBM

2

ZHBM

ZHBM dybde, +32,5mm, for integrering av strøm transformatorer 
på baksiden.  ZHBM har kompatible dimensjoner til tilsvarende 
produkter i markedet.

ZLBM med redusert dybde.

121mm 153,5mm

32,5mm
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Apparater
Installasjon

2

Boltet eller hektet klemmeforbindelse til de 
flate samleskinnene, kun til ZLBM.

Klemmene kan bestilles som tilbehør og 
settes på standard apparat.

Installasjon på samleskinner  med  
185mm senter avstand mellom fasene

Symmetrisk posisjon uavhengig av kabel-
tilkobling OPP eller NED
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Apparater

ON - Lukket posisjon OFF - Åpen posisjon Bytte av sikringer
2

ON - Lukket posisjon OFF - Åpen posisjon Bytte av sikringer

ZLBM - ZHBM 3-pol

ZLBM - ZHBM 1-pol
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Apparater
Bytte av NH sikringer

2

Sikker og enkel utskifting av NH sikringer ved hjelp av den integrerte gule utløserknappen

Utløserknapp
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Apparater
Hengelås og plombering

Hvert frontdeksel kan låses med opptil to hengelåser pr fase, eller opp til tre hengelåser pr fase ved hjelp av hengelås hasp. 
ZLBM / ZHBM 3-polet, kan også låses med opptil to hengelåser i åpen stilling. Plombering kan gjøres på samme måte som 
det gjøres med hengelås.

2
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Apparater
Kabel tilkobling

Universale tilkoblingsbolter                                                                                                                                                   
ZLBM/ZHBM 123 leveres med stående M12 bolter som standard. Imidlertid, hvis kravet er å sette inn M12 bolt forfra, kan mut-
teren og bolten lett byttes om, som vist nedenfor:

Integrerte V-klemmer                                                                                                                                        
ZLBM/ZHBM 00/123 kan leveres med integrerte V-klemmer

2

Stående bolt Fast
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Apparater
Egenskaper

Spenningsmåling                                  
Front vinduene kan skyves opp for å gi til-
gang til spenningsmåling på sikringen

Optimalisert ventilasjonsribbe                               
Utformingen av ZLBM / ZHBM kroppen har blitt 
prioritert for å gi den best ventilasjon av apparatet.

En integrert ventilasjonskanal på siden av bryteren 
vil også gi ventilasjon oppover mellom bryterene når 
de er installert ved siden av hverandre.

Merking                                                                               
Den integrerte front kappa har ett eget område for merking.

Det integrerte lokket over tilkoblingen er låst når kabelav-
dekningen er satt på.

2
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3

Tilbehør

Amperemeter                                                                                         
Amperemeter kan installeres i a-meter huset som kan klikkes på plass på 
toppen av ZLBM / ZHBM eller på undersiden hvis kabelavgangen er 
oppover.

• 48x48 mm a-meter på ZLBM / ZHBM 00

• 2.   72x72 mm a-meter på ZLBM / ZHBM 1/2/3

Plugg inn amperemeter                                                                                
Plugg inn a-meter gjennom fronten ved hjelp av en spesiell NH2 sikring.
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Tilbehør

Skiltholder                                                                                              
En skiltholder er tilgjengelig for både ZLBM/ZHBM00 og ZLBM/ZHBM123.

Skiltholderen er fremstilt med et hull for og brukes sammen med et   
a-meter / strømtrafo-løsning.

Hjelpebryter                                                                              
På ZLBM / ZHBM kan hjelpebryterne 1 NO eller 1 NC klikkes på 
plass på siden av apparatet.

Kroppen til apparatet har integrert kabelkanaler for enkel tilkobling 
ned eller opp til en mulig multi plugg for ekstern tilkopling.

ZLBM/ZHBM 00:      1 hjelpebryter pr fase                             
ZLBM/ZHBM 123:    2 hjelpebrytere pr fase

Huckepack                                                                           
En plugg inn Huckepack for provisorisk uttak kan kobles 
gjennom frontvinduet i den innkommende sikringen i 
apparatet.

Huckepacken er forberedt for en NH 00 sikring, og er utstyrt 
med en egen kabeltilkobling på undersiden.

3

ZLBM/ZHBM 00 ZLBM/ZHBM 123 
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3

Tilbehør
Strømtransformator

ZHBM 00/123 varianter (med ekstra dybde + 32,5mm) gjør  det 
mulig å skyve på en strømtransformator (CT) på baksiden pr fase.

Strømtrafo dekslet har integrert kabelkanaler for enkel kabel tilfør-
sel opp til en multiplugg for ekstern tilkobling.
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ZLBM/ZHBM Sikringslastskillebryter

ZLBM/ZHBM 00 ZLBM/ZHBM 1 ZLBM/ZHBM 2 ZLBM/ZHBM 3

Nominell spenning Ue (V) 400/500/690 400/500/690 400/500/690 400/500/690

Nominell strøm Ie (A) 160/160/125 250 400 630

Nominell isolasjonspenning  Ui (V) 1000 1000 1000 1000

Nominell impulsspenning Uimp (kV) 8 8 8 8

Sikringsbeskyttet kortslutninginnkobling. 
Personsikker

(kArms) 100 100 100 100

Sikringsbeskyttet kortslutning, stående (kArms) 100 100 100 100

Brytekategori AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B

Nominell frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

Elektrisk holdbarhet (ant. operasjoner) 200 200 200 200

Mekanisk holdbarhet (ant. operasjoner) 1400 1400 800 800

Beskyttelsesgrad i front

Åpen IP20 IP20 IP20 IP20

Lukket IP30 IP30 IP30 IP30

Type testet i henhold til EN/IEC 60947-3 

Tekniske Data
ZLBM/ZHBM

4
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Klemmer/bolt

med bestillingskode

Kabel (Al/Cu)
Moment

(Nm)

Kabelavdekning

med bestillingskodeRm/Sm

(mm²)

Re/Se

(mm²)

1SEB000435

V-klemmer

(Integrert)

2,5 - 95 2,5 - 95 15

1SEP619207R0001

1SEB000336

Bolt

M12x35

(Standard)

Max 240 Max 240 25

1SEP619210R0001

1SEB000337

V-klemmer

(Integrert)

Rm:

16-35

50-185

Sm:

35-50

70-240

Re:

16-70

70-150

Se:

35-70

95-300

25

1SEP619210R0001

1SEB000149

V-klemme sett

Rm:

16-35

50-185

Sm:

35-50

70-240

Re:

16-70

70-150

Se:

35-70

95-300

25

1SEP619210R0001

Kabeltilkobling og kabelavdekning
ZLBM/ZHBM

5

1S
EB

00
01

49

ZLBM00

ZHBM123

ZHBM123

ZHBM123
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Type of

clamp/bolt

with order code

Conductor cross section min-max
Torque

(Nm)

Type of cable

shroud

(up/down)
Rm/Sm

(mm²)

Re/Se

(mm²)

1SEB000145

Dobbel V-klemme sett

Rm:

2 x 50-185

Sm:

2 x 95-240

Re:

2 x 70-240

Se:

2 x 120-300

22

1SEP619210R0001

1SEB000146

Dobbel V-klemme sett

Rm:

2 x 16-35

2 x 50-185

Sm:

2 x 35-50

2 x 70-240

Re:

2 x 16-70

2 x 70-150

Se:

2 x 35-70

2 x 95-300

25

1SEP619210R0001

1SEB000147

Dobbel kabelsko sett 2 x Max 240 2 x Max 240 25

1SEP619210R0001

1SEB000283

Bolt sett 2 x Max 300 2 x Max 300 25

1SEP619210R0001

1S
E

B
00

01
47

1S
E

B
00

01
46

1S
EB

00
01

45

5

Kabeltilkobling og kabelavdekning
ZLBM/ZHBM

ZHBM123

ZHBM123

ZHBM123

ZHBM123
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Bestillingstabell
ZLBM/ZHBM og Tilbehør

ZLBM00-3P

ZHBM123-3P

00 Kabelavdekning

123 Kabelavdekning

 Type Ie (A) Beskrivelse Bestillingsnr. El. nr.
Vekt

(kg)

ZLBM00-100 3 pol ZLBM Dybde 121 mm

ZLBM00-100-3P-M8 160 M8 Bolt, 100mm samleskinne 1SEP620150R3000 1687854 2,0

ZLBM 3 pol ZLBM Dybde 121 mm

ZLBM00-3P-Z-AL 160 M8 Bolt 1SEP620010R3160 1687851 2,3

ZLBM00-3P-A-LH-CS 160 Klemmer 1SEP622000R0001 1687855 2,3

ZHBM 3 pol ZHBM Dybde 153,5 mm

ZHBM2-3P-M12-LH-CS 400
M12 Bolt, merkeskiltholder og 
kabelavdekning

1SEP622001R0001 1687856 5,0

ZHBM2-3P-V-LH-CS 400
V-klemmer, merkeskiltholder og 
kabelavdekning

1SEP622002R0001 1687857 5,0

ZHBM3-3P-M12-LH-CS 630
M12 Bolt, merkeskiltholder og 
kabelavdekning

1SEP622003R0001 1687858 5,0

ZHBM800-3P-V 800 V-klemmer 1SEP620024R3020 1687859 10,0

ZHBM1250-3P-V 1250 V-klemmer 1SEP620025R3020 1687860 10,0

 Type Bestillingsnr. El. nr.
Vekt

(kg)

ZLBM00 Tilbehør

ZLBM00 Kabelavdekning 1SEP619207R0001 1687800 0,2

ZLBM00 Merkeskiltholder 1SEP619208R0001 1687802 0,1

ZLBM00 Dobbel adapter M12 til M8 for 185mm skinne avstand 1SEP619388R0001 1687803 0,7

ZHBM1/2/3 Tilbehør

ZHBM123 Kabelavdekning 1SEP619210R0001 1687805 0,2

ZHBM123 Merkeskiltholder 1SEP619214R0001 1687808 0,1

ZHBM800/1250 Kabelavdekning 1SEP619212R0001 1687806 0,4

ZHBM123 Sammenkoblingssett håndtak 1SEP619216R0001 1687811 0,4

ZHBM123 Sammenkoblingssett skinner 1SEP621072R0001 1687812 0,6

ZHBM123 Multiplugg 1SEP619504R0001 1687833 0,2

ZHBM123 Strømtransformator 400/5A kl. 0,5s 1SEP619916R0001 1687831 0,6

ZHBM123 Strømtransformator 600/5A kl. 0,5s 1SEP619921R0001 1687832 0,6

ZHBM123 Faseskille for kabeltilkobling 1SEP619682R0001 1687809 0,1

ZHBM123 V-klemmesett 1SEP304446R0001 1687788 0,3

ZHBM123 Dobbel V-klemmesett 1SEP619276R0001 1687814 0,6

ZHBM123 Huckepack, provisorisk strømuttak i front NHSN722068P0002  1687787   0,3

Huckepack

6
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Målskisser
ZLBM00 og ZHBM123

ZLBM00-3P
(1SEB000333)

ZHBM123-3P
(1SEB000335)

7
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Målskisser
Kabelavdekninger

ZLBM00

ZHBM123
(1SEB000329)

(1SEB000345)

7



Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine 
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre,
eller registrert for videre oppfølging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

Søkemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra 
ABB, dokumentasjon, websider  
og send forespørsler.
Gå inn på abblvp.no

Våre produkter 
kan kun installeres 

av godkjent 
installatørvirksomhet

NORSK
AKKREDITERING

MSYS 001

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

Følg oss på

ABB Electrification Norway AS
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Telefon: 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB Electrification Norway AS
Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien
Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien
Telefon: 22 87 20 00
Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 35 58 27 58
E-post: kabelskap@no.abb.com
E-post: systems@no.abb.com
E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com
E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

ABB AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Contact center: 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com

Lavspenningsprodukter Medium Voltage Product

kabelskap.no 
abblvp.no 
installasjonsprodukter.no 
new.abb.com/low-voltage/no 
new.abb.com/medium-voltage
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