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Nálunk Ön áll a figyelem középpontjában! Minden Ön által vásárolt
hajtáshoz széleskörű szolgáltatás tartozik az azonnali tanácsadástól, a gyors
szállításon keresztül, az egész világra kiterjedő garanciáig.
Egy hajtás megvásárlása még soha nem volt ilyen gyors és egyszerű!

...azonnali tanácsadás és rendelhetőség

Használja ki gyors tanácsadási és rendelési
szolgáltatásunk előnyeit! Hívja a hátoldalon
található speciális Comp-AC telefonszámunkat!

...kényelmes fizetési mód

Rövidesen bevezetésre kerül a jelentősebb
bankkártyákkal történő fizetés is.

...gyors szállítás

A készülékeket raktárról szolgáljuk ki. Igény
esetén házhoz szállítjuk.

...egyszerű dokumentáció

Egyszerű, könnyen áttekinthető, magyar nyelvű
dokumentációt mellékelünk a készülékekhez.

...műszaki támogatás

Munkatársainktól választ kaphat minden
- a hajtások üzemeltetésével kapcsolatosan -
felmerült kérdésére.

...az egész világra kiterjedő garancia

Kiterjedt értékesítési hálózatunkra támaszkodva
gyakorlatilag a világ bármely országában
teljeskörű támogatást biztosítunk hajtásainkhoz.

Hívja a hátsó borítón található speciális Comp-
AC telefonszámot, hogy minden szükséges
információt megkapjon a Comp-AC hajtásokról és
szolgáltatásokról.

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Comp-ACTM

A Comp-AC frekvenciaváltók 0,12-től 37 kW-ig
terjedő termékcsaládot alkotnak, melyek azonos,
jól bevált technológiára és megbízhatóságra
épülnek. Az eddig üzembehelyezett többszázezer
Comp-AC hajtás üzemi tapasztalatai alapján
elmondható, hogy a készülékcsalád minden
szempontból kiválóan teljesített.
A Comp-AC kategóriába a következő hajtások
tartoznak: ACS100, ACS140 és ACS400. A
műszaki jellemzők a 6 - 7. oldalon találhatók.
A Comp-AC frekvenciaváltókhoz olyan egyedi
szolgáltatások tartoznak, amelyek a vevők
számára a lehető legnagyobb mértékben leegy-
szerűsítik az egyes eljárásokat, a hajtás kiválasz-
tásától a garancia érvényesítéséig.
Az ABB, a hajtások tervezése és gyártása terén
szerzett tapasztalata alapján, a Comp-AC hajtá-
soknál kifejezetten nagy hangsúlyt helyezett az
alkatrészek számának csökkentésére, a lehető
legnagyobb megbízhatóság elérése érdekében.

Rugalmas alkalmazás makrók
Az előprogramozott makrók kiválasztása gyors
üzembehelyezést biztosít. Csak egy paramétert kell
megváltoztatni ahhoz, hogy minden makró-
specifikus paraméter, és a teljes vezérlő felület
automatikusan beálljon az adott alkalmazásnak
megfelelően.

A factory makró vezérlőpanel nélküli használatra
alkalmazható, s általános felhasználói felületet
biztosít. Külön makró van az 50 Hz és 60 Hz-es
hálózat esetére is.

Az ABB Standard (leginkább Európában hasz-
nált) és a 3-wire (az USA-ban használatos) mak-
rók általános felhasználói felülettel rendelkeznek,
és a factory makróhoz képest további két  állandó
fordulatszám kiválasztására nyújtanak lehetőséget.

Az alternate makró olyan digitális bemenet
konfigurációval rendelkezik, ahol a digitális
vezérlőjelek sorrendjével lehet a motor forgás-
irányát meghatározni.

A motor potentiometer makró költségkímélő
megoldást nyújt olyan estre, ahol a PLC a motor
fordulatszámát csak digitális jelekkel szabályozza.

A Hand/Auto makró a HVAC alkalmazásokhoz
használatos felhasználói felületet biztosít.

A PID control makró zárt hurkú rendszerekhez,
pl.: nyomás- és áramlásszabályozásra használható.

A Premagnetise makró azonnali indítást tesz
lehetővé, kiküszöbölve a motorfluxus kialakulá-
sához szükséges idő által okozott késést.

A PFC control makró szivattyú, ventillátor,
kompresszor PID szabályozásos vezérlésére nyújt
lehetőséget. Egy frekvenciaváltós üzemű motor
mellett több (1 - 4) hálózati üzemű motor ki-
bekapcsolásának vezérlésével.

Paraméterek másolása

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Megfelel az EMC szabvány előírásainak
A Comp AC hajtások összhangban vannak az
Európai Unióban érvényes EMC szabvánnyal, ami
alapkövetelmény a CE jelöléshez. Az elektro-
mágneses zaj és a felharmonikusok mértéke tovább
csökkenthető, kiegészítő EMC szűrővel, valamint
be- és kimeneti fojtótekercsek használatával. Így a
Comp-AC frekvenciaváltók minden felhasználási
területen - lakó vagy ipari környezet - teljes mér-
tékben megfelelnek az EMC követelményeknek.

Megjegyzés: (EN 61800-3, lakó környezet -
korlátozott villamosenergia-elosztás).
A Comp-AC frekvenciaváltók alapkivitelben
kielégítik az ipari környezetre vonatkozó elő-
írásokat. A megfelelő EMC szűrők használata csak
lakó környezetbe való telepítés esetén szükséges.

olvasás

írás

A beállított paraméterek könnyen átmásolhatóak egyik hajtásból
a másikba a levehető vezérlőpanel segítségével. További Comp-
AC kiegészítők: vezérlőpanel hosszabbító kábel, EMC szűrő, fék
egységek, RS485/232 és fieldbus adapterek.
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A nagyfokú stabilitás azonos termék-
minőséget biztosít
A nagyfokú stabilitás - ami az egyik fő kritérium
volt a Comp-AC hajtások tervezésénél - azonos
termékminőséget biztosít, bármely felhasználási
területen. A szinte állandó válaszidő és pontosság
szűk tolerancián belüli szabályozást biztosít a
termelésben, mivel a gépek viselkedését kiszámít-
hatóvá teszi. Ezen felül a digitális csatoló felületű
soros kommunikáció lehetősége folyamatosan
nagyfokú reprodukálhatóságot biztosít.

Többféle rögzítési lehetőség
A végfelhasználók, a rendszer integrátorok és a
gépgyártók különböző igényeinek kielégítésére a
Comp-AC frekvenciaváltók háromféle rögzítési
módot biztosítanak: a hagyományos fali , a gyors
DIN sínes és a peremes rögzítés. Már lehetséges a
külső hűtőfelületre való rögzítés is, lásd a 8.
oldalon a hűtőborda nélküli hajtásoknál.

A Comp-AC hajtások
megbízhatóságuk
folytán minden folya-
matos termelési
művelethez alkalmaz-
hatóak, mint pl.:
szivattyúzás, keverés.
IP54-es tokozással
szélsőséges ipari
környezetben is
használatóak.

Fali rögzítés

Motor csatlakozás

Természetes léghűtés a
fokozott megbízhatóság és a
kisebb zaj érdekében

LED állapot jelző

Konfiguráló kapcsoló S1

Egyszerű és gyors
felerősítés
DIN sínre

Vezérlő felület

Vezérlőpanel
csatlakozó

Pontos szabályozás széles felhasználá-
si  területen
A Comp-AC hajtások gyors és pontos fordulat-
szám szabályozásának köszönhetően a költségha-
tékonyság mellett egyenletes termékminőség érhető
el. A Comp-AC frekvenciaváltók megfelelnek a
legtöbb gyártósori alkalmazáshoz, mint pl. anyag-
mozgatás, csomagolás, keverés, szellőztetés,
szivattyúzás stb. A Comp-AC hajtások -
gyakorlatilag minden olyan ipari műveletnél, ahol
váltakozóáramú motort használnak - gazdaságos
szabályozást biztosítanak.

A Comp-AC hajtások - az olyan alapfunkciókkal, mint a dinamikus
fékezés és a repülőstart - az épületautomatizálás több területén is
praktikus megoldást jelentenek. Ilyen például a légkezelés, ahol a
beépített PID szabályozó pontos értéken tartja a hőmérséklet, a
nyomás és a páratartalom szintjét. A Comp-AC hajtások csendesek,
ezért kiválóan megfelelnek irodai és lakó környezetbe is.

Az olyan anyagmozgatási és csomagolási műveleteknél, ahol pontos
pozícionálásra van szükség, a Comp-AC hajtások nagyfokú
stabilitása egyértelmű előnyt jelent. Sőt, a hét előre beállítható
fordulatszám kényelmes fordulatszám-változtatást biztosít, más
méretű, súlyú vagy típusú anyag esetén. A hajtások könnyen
illeszthetőek a már meglévő vezérlő berendezésekhez, mivel
kompatibilisek mind a pozitív mind a negatív vezérlő-logikával
működő rendszerekkel.

Hálózati csatlakozás

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Hálózati csatlakozás
Feszültség: 1 fázis és 3 fázis, 200...240 V, ±10 %
(ACS 100, ACS 140)
3 fázis, 380...480 V, ±10 % (ACS 140, ACS 400)
Frekvencia: 48...63 Hz
Teljesítménytényező: ~ 0.98

Motor csatlakozás
Feszültség: 3 fázis, 0...UHÁLÓZAT
Frekvencia: ACS 100/140: 0...300 Hz,
ACS 400: 0...250 Hz
Folyamatos terhelhetőség (állandó nyomaték 40°C
környezeti hőmérsékletig):
Névleges kimeneti áram I2.
Túlterhelhetőség (max. 40°C körny. hőmérsékletig):

állandó nyomaték 1.5 x I2N, 1 percig minden 10 percben
állandó nyomaték 1.25 x I2N, 2 percig minden 10 percben

Jellemző adatok rövid idejű, időszakos és periodikus terhelés
esetén külön kérésre rendelkezésre állnak.
Kapcsolási frekvencia:
ACS 100/140: alapbeállítás 4 kHz, kiszajú 8 kHz,
Csendes 16 kHzÚj

ACS 400: alapbeállítás 4 kHz, kiszajú 8 kHz
Felfutási idő: 0.1...1800 s
Lefutási idő: 0.1...1800 s

Programozható vezérlő felület
Két analóg bemenet (csak egy az ACS 100-ban):

Feszültség alapjel: 0 (2)...10 V, 200 k  aszimmetrikus
Áram alapjel: 0 (4)...20 mA, 500  aszimmetrikus
Potencióméter referencia feszültség:
10 V ±2 % max. 10 mA, 1 k   R  10 k
Válaszidő:  60 ms
Felbontás: 0.1 %
Pontosság: ±1 %

Az ACS 140/400 egy analóg kimenettel rendelkezik:
0 (4)...20 mA, lezáró ell. <500 

Segédfeszültség: 12 V DC, max. 100 mA, az
ACS 400-nál 24 V, max. 250 mA

Öt digitális bemenet (csak három az ACS 100-ban):
12 V… 24 V DC, PNP és NPN logika szerint, belső vagy
külső feszültségről
Az ACS 100-nál ABB standard, 3-wire vagy Alternate
Bemeneti impedancia: 1.5 k
Válaszidő:  9 ms

Két jelfogó kimenet (csak egy az ACS 100-ban):
Kapcsolási feszültség: 12...250 V AC vagy max. 30 V

DC/0.5 A
Maximális folyamatos áram: 10 mA...2 A

Soros kommunikáció a vezérlő panellel, vagy külső
vezérléshez: Modbus protokol

Környezeti határértékek
Környezeti hőmérséklet:

Kimeneti áram = I2, fkapcs = 4 kHz: 0...40 °C
Továbbá az ACS 100/140-nél:

Kimeneti áram = 0,8 x I2, fkapcs = 4 kHz: 40...50 °C
Kimeneti áram = I2, fkapcs = 8 kHz: 0...30 °C
Kimeneti áram = 0.9 x I2, fkapcs = 8 kHz: 30...40 °C
Kimeneti áram = 0.75 x I2, fkapcs = 16 kHz: 0...30°C 1)

Továbbá az ACS 400-nál:
Kimeneti áram = 0.9 x I2, fkapcs  = 4 kHz: 40...50 °C
Kimeneti áram = 0.8 x I2, fkapcs  = 8 kHz: 0...40 °C

Tengerszint feletti magasság:
Kimeneti áram = I2: 0...1000 m
A kimeneti áramot 1000 méter fölött 100 méterenként
1 %-kal le kell értékelni.

Relatív páratartalom: < 95 % (páralecsapódás nélkül)
Védettségi osztály:
ACS 100/140: IP 20
ACS 400: IP21 vagy IP 54
Szín: NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C
Légszenyezettségi fok: A készüléket tilos korróziv gázokat,
folyadékokat vagy  villamosan vezető port tartalmazó légtérbe
telepíteni! (IEC721-3-3).

Alkalmazott szabványok és termék
megfelelőség

Kisfeszültségű direktíva 73/23/EEC a kiegészítésekkel
EMC direktíva 89/336/EEC a kiegészítésekkel
ISO 9001 és ISO 14001 minőség biztosítási rendszer
CE, UL, ULc és C-Tick tanúsítványok

Opciók
3 méteres toldókábel IP 65 készlettel a vezérlő-panelekhez
PEC-98-0008
EMC bemeneti szűrők (csak lakó környezetbe)
Fékegységek és csopperek
Hálózati- és kimeneti fojtók

ACS 140/400:
RS 485/232 adapter
DriveWindow Light

ACS 400:
Vezérlőpanel ACS-PAN-A
Vezérlőpanel ACS100-PAN
DDCS adapter terepi busz modulokhoz

1) Kivéve az ACS 143-1K1-3 és ACS 143-2K1-3, ahol a
kimeneti áram = 0.55 x I2 , fkapcs =16 kHz: 0...30 °C

Műszaki paraméterek

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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 alap funkció ACS 100 ACS 140 ACS 400

Funkciók
Start; normál/repülő/nyomaték növelt
Start; előmágnesezés
IR kompenzáció
Stop; lefutás/szabad kifutás
Stop; DC fékezés
DC rögzítés
U/f -arány; lineáris/négyzetes
Felfutás/Lefutás 1  (s) 0,1 … 1800 0,1 … 1800 0,1 … 1800
Felfutás/Lefutás 2  (s) 0,1 … 1800 0,1 … 1800
S-görbe; gyors/közepes/lassú
Állandó fordulatszámok   1   7   7
Kritikus frekvencia tartományok   2   2
Szlip kompenzáció  Új

Alkalmazási makrók
Factory (gyári)
ABB Standard (ABB alap)
3-wire (3 vezetékes)
Alternate (irányváltó)
Motor potentiometer (motoros potenciométer)
Hand/Auto Control ( kézi/automata)
PID Control (process)(PID folyamat szabályozás)
Premagnetise (előmágnesezés)
Pump and Fan Control (PFC) (PFC szabályozás)
Védelmek, hiba funkciók
Túlterhelés védelem
Beragadás védelem
Kimeneti túláram
Kimeneti rövidzárlat
Földzárlat, motor kábel
Terhelés leszakadás
Hálózati hiba
Alapjel minimum szint (AI<min)
Panel hiba
Túlfeszültség
Feszültség csökkenés
Külső hiba
Automatikus hibanyugtázás, feszültség csökkenés
Automatikus hibanyugtázás, túlfeszültség, túláram, AI<min
Hiba memória   1   3   3
Felügyeleti funkciók (programozható) 1)

Fordulatszám
Áram
Nyomaték
Leadott teljesítmény
Alapjel beállított érték

1) Több más jellemző is figyelhető, lásd a felhasználói kézikönyvben.

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Műszaki adatok
1 fázisú hálózat 200 - 240 V

Rögzítési lehetőségek, standard kivitel
A hagyományos fali rögzítés és a gyors DIN sínes
rögzítés mellett az ACS 100/140 peremes rögzítési
módot is kínál. A hűtőborda a tokozaton kívülre
kerül, s így a teljesítmény-veszteséggel járó hő
nagyobb része is a tokozaton kívül jelentkezik.

fali rögzítésDIN sínes rögzítés

    Névleges értékek Túl- Háló-    Veszteségek
Rendelési Névleges Ház   Bemeneti Kimeneti Max. Túl- meleg. zati Telj. Vezérlő
kód motor telj. méret/ áram áram kimeneti áram (hűtő bizt.1) áram- áram-
ACS 101-3) P N 2) tömeg I 1N I 2N áram (csúcs) borda) kör kör
ACS 141-3) kW kg A A A A oC A W W
K18-1 0,12 A/0,9 2,7 1,0 1,5 3,2 90 6 7 8
K25-1 0,18 A/0,9 4,4 1,4 2,1 4,5 90 6 10 10
K37-1 0,25 A/0,9 5,4 1,7 2,6 5,5 90 10 12 12
K75-1 0,37 A/0,9 3,2 2,2 3,3 7,1 90 10 13 14
1K1-1 0,55 A/0,9 9,0 3,0 4,5 9,7 90 10 19 16
1K6-1 0,75 B/1,2 10,8 4,3 6,5 13,8 90 16 27 17
2K1-1 1,1 C/1,6 14,8 5,9 8,9 19,0 95 16 39 18
2K7-1 1,5 C/1,6 18,2 7,0 10,5 23,5 95 20 48 19
4K1-1 2,2 D/1,9 22,0 9,0 13,5 34,5 95 25 70 20

    Névleges értékek Túl- Háló-    Veszteségek
Rendelési Névleges Ház   Bemeneti Kimeneti Max. Túl- meleg. zati Telj. Vezérlő
kód motor telj. méret/ áram áram kimeneti áram (hűtő bizt.1) áram- áram-
ACS 101-3) P N 2) tömeg I 1N I 2N áram (csúcs) borda) kör kör
ACS 141-3) kW kg A A A A oC A W W
H18-1 0,12 H/0,8 2,7 1,0 1,5 3,2 90 6 7 8
H25-1 0,18 H/0,8 4,4 1,4 2,1 4,5 90 6 10 10
H37-1 0,25 H/0,8 5,4 1,7 2,6 5,5 90 10 12 12
H75-1 0,37 H/0,8 3,2 2,2 3,3 7,1 90 10 13 14
1H1-1 0,55 H/0,8 9,0 3,0 4,5 9,7 90 10 19 16
1H6-1 0,75 H/0,8 10,8 4,3 6,5 13,8 90 16 27 17

Standard kivitelÚj

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Hűtőborda nélküli kivitelÚj

A hűtőborda nélküli sorozat készülékei minimális
méretekkel rendelkeznek a helytakarékosság végett.
Mivel csak egy alaplemezre vannak szerelve, ezért
olyan külső hűtőfelületre kell rögzíteni őket, ame-
lyen keresztül képesek disszipálni a keletkezett hőt.
A teljesítményköri veszteségeket lásd alább.
Ezek a hajtások leginkább gépekben használatosak
ahol a rendelkezésre álló tér korlátozott, vagy a
rögzítésnél nagyobb rugalmasságra van szükség.
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Méretek

Műszaki adatok
3 fázisú hálózat 200 - 240 V
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házméret H házméret A házméret B házméret C házméret D

1) Biztosító betét típusa: UL kategória CC vagy T. Nem UL telepítéseknél IEC269 gG.
2) PN névleges motor teljesítmény. A kW-ban megadott teljesítményértékek a legtöbb 2- és 4-pólusú IEC 34 szabványú motorra

érvényesek. A kimeneti áram értéke a hálózati feszültségtől függetlenül mindig ugyanakkora. A táblázatban szereplő motorteljesítmény
eléréséhez a Comp-AC frekvenciaváltó névleges áramának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint a motor névleges árama.

3) Az ACS 101/103 és az ACS 141/143 eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A különbözőség a 6. és 7. oldalon található.

Használjon 60 °C-ra méretezett főáramköri kábeleket (45 °C Tkörny felett 75 °C-ra méretezettet ).

Védelmi szintek/Túlfeszültség
- Üzem közben VDC: 420 (295 V bemeneti feszültséghez tartozik)
- Start tiltás VDC: 390 (276 V bemeneti feszültséghez tartozik)

Védelmi szintek/feszültség csökkenés
- Üzem közben VDC: 200 (142 V bemeneti feszültséghez tartozik)
- Start tiltás VDC: 230 (162 V bemeneti feszültséghez tartozik)

Max. motor kábelhossz 75 m, kivéve 0,12...0,25 kW ahol 50 m.
Ha hoszabb motorkábelre van szükség, használjon kimeneti fojtó tekercset. Lásd 21. oldal.

Max. vezeték keresztmetszet/Teljesítmény sorkapcsok (mm2)
- 4 ér/0,8 Nm meghúzási nyomaték

Max. vezeték keresztmetszet/Vezérlő sorkapcsok (mm2)
- 0,5-1,5 (AWG22...AWG16/0,4 Nm meghúzási nyomaték)

    Névleges értékek Túl- Háló- Veszteségek
Rendelési Névleges Ház   Bemeneti Kimeneti Max. Túl- meleg. zati Telj. Vezérlő
kód motor telj. méret/ áram áram kimeneti áram (hűtő bizt.1) áram- áram-
ACS 103-3) P N 2) tömeg I 1N I 2N áram (csúcs) borda) kör kör
ACS 143-3) kW kg A A A A oC A W W
K75-1 0,37 A/0,8 3,2 2,2 3,3 7,1 90 6 13 14
1K1-1 0,55 A/0,8 4,2 3,0 4,5 9,7 90 6 19 16
1K6-1 0,75 B/1,1 5,3 4,3 6,5 13,8 90 6 27 17
2K1-1 1,1 C/1,5 7,2 5,9 8,9 19,0 90 10 39 18
2K7-1 1,5 C/1,5 8,9 7,0 10,5 23,5 95 10 48 19
4K1-1 2,2 D/1,8 12,0 9,0 13,5 34,5 95 16 70 20

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Standard kivitelÚj



10

Rendelési kód kulcs AC  S   4  0   1  -  0  004 - 3 -  2
AC Hajtás

Termék típus
S= Standard termék

ACS 400 termékcsalád

Bemeneti híd
0 = 6-ütemű egyenirányító

Tokozás
1 = Fali kivitel

Tartozékok
0 = Alap kivitel

Névleges kimeneti teljesítmény kVA
Lásd ACS 400 érték táblázatokat, S fejezet, 11. táblázat

Feszültség érték
(1 = 200 ...240 V AC hamarosan beszerezhető)
3 = 380 ...480 V AC

Védettségi fokozat
2 = IP 21
5 = IP 54

Műszaki adatok
3 fázisú hálózat 380 - 480 V ± 10 %

1) Hűtőborda nélküli kivitelben is hozzáférhető, lásd 8. oldal.
Rendelési kód típus: ACS 143-xHx-3.

2) Biztosító típusa: UL kategória CC vagy T. Nem UL telepítésnél IEC269 gG.
Használjon 60 °C-ra méretezett főáramköri kábeleket (45 °C Tkörny felett 75 °C-ra méretezettet ).

3) A teljesítmény egységek folyamatos I2N/I2NSQ áramra vannak tervezve. Ezek az értékek 1000 méter
tengerszint feletti magasságig érvényesek.

4) Kövesse a helyi előírásokat a kábel keresztmetszetek meghatározásához. Árnyékolt motorkábel
használata javasolt.

5) A méreteket lásd az ACS 140-nél a 9. oldalon.

6) PNSQ/PN névleges motor teljesítmény. A kW-ban megadott teljesítményértékek a legtöbb 2- és 4-
pólusú IEC 34 szabványú motorra érvényesek. A kimeneti áram értéke a hálózati feszültségtől
függetlenül mindig ugyanakkora. A táblázatban szereplő motorteljesítmény eléréséhez a Comp-
AC frekvenciaváltó névleges áramának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint a motor
névleges árama. PNSQ: Szivattyú és ventillátor hajtásához tartozó értékek (négyzetes nyomaték).
PN: A többi esetben érvényes értékek (állandó nyomaték).

7) A méretezést lásd a 11. oldalon.

9) Ha hoszabb motorkábelre van szükség, használjon kimeneti fojtótekercset lásd 22. oldal.

10) 110 % INSQ megengedett rövid idejű túláram, egy percig minden tíz perces időintervallumban.

11) 150 % I2NS megengedett rövid idejű túláram, egy percig minden tíz perces időintervallumban.

8)

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Névleges értékek
Névleges Ház Beme- Foly. Névleges Beme- Foly. Túl- Max.motor Max. vezeték Hálózati Veszteségek

Rendelési motor méret/ neti kim. 110% motor neti kim. 150% áram kábel méretek bizt.2) Telj. Vezérlő
kód P NSQ

6) tömeg áram áram P N
6) áram áram határ hossz9) Főáramköri áram- áram-

 Négyzetes I 1NSQ I 2NSQ
3) I 2NSQ

10) Állandó I 1N I 2N I 2N
11) (csúcs) fkp = 4 kHz csatlakozók4) kör kör

nyomaték nyomaték fkp = 8 kHz
ACS 143- kW kg A A A kW A A A A m mm2 A W W
K75-3Új 1) 0,37 A/0,85) 2,0 1,2 1,8 0,37 2,0 1,2 1,8 4,2 30/30 6 14 14
1K1-3Új 1) 0,55 A/0,85) 2,8 1,7 2,6 0,55 2,8 1,7 2,6 5,6 50/50 6 20 16
1K6-3Új 1) 0,75 B/1,15) 3,6 2,0 3,0 0,75 3,6 2,0 3,0 6,6 75/75 4, egy eres/megh. 6 27 17
2K1-3Új 1) 1,1 B/1,15) 4,8 2,8 4,2 1,1 4,8 2,8 4,2 9,2 75/75 nyomaték   0,8 Nm 6 39 18
2K7-3Új 1,5 C/1,55) 5,8 3,6 5,4 1,5 5,8 3,6 5,4 11,9 75/75 10 48 19
4K1-3Új 2,2 D/1,85) 7,9 4,9 7,4 2,2 7,9 4,9 7,4 16,3 75/75 10 70 20
ACS 401-
0004-3-X 3,0 R1/5,87) 6,2 6,6 7,3 2,2 4,7 4,9 7,4 20,3 100/50 10 90 6
0005-3-X 4,0 " 8,3 8,8 9,7 3,0 6,2 6,6 9,9 27,5 100/50 10, AWG6 (sodrott)/ 10 120 6
0006-3-x 5,5 " 11,1 11,6 12,8 4,0 8,8 8,8 13,2 37 100/50 meghúzási nyomaték 16 170 6
0009-3-X 7,5 R2/9,07) 14,8 15,3 16,8 5,5 11,1 11,6 17,4 48 200/100  1,3-1,5 Nm 16 230 6
0011-3-X 11 " 21,5 23 25,3 7,5 14,8 15,3 23 64 200/100 25 330 6
0016-3-X 15 R3/18,57) 29 30 33 11 21,5 23 34 76 200/100 35 450 6
0020-3-X 18,5 " 35 38 42 15 29 30 45 99 200/100 16, AWG4 (sodrott)/m. 50 560 6
0025-3-X 22 R4/277) 41 44 48 18,5 35 38 57 125 200/100 nyomaték 1,5-1,8 Nm 50 660 6
0030-3-X 30 " 56 59 65 22 41 44 66 145 200/100 35, AWG2 (sodrott)/m. 60 900 6
0041-3-X 37 " 68 72 79 30 56 59 88 195 200/100 nyomaték 3,2-3,7 Nm 80 1100 6

Kapcsolási frekvencia kHz: ACS 143-  4 (Standard), 8 (Kis zajú),
16 (Csendes)
ACS 401-  4 (Standard), 8 (Kis zajú)

Védelmi szintek
Túlfeszültség leoldási szint
- Üzem közben V DC: 842 (595 V bemeneti feszültséghez tartozik)
- Start tiltás V DC: 661 (380 - 415 V bemeneti feszültséghez

tartozik)
765 (440 - 480 V bemeneti feszültséghez
tartozik)

Feszültség csökkenés:
- Üzem közben V DC: 333 (247 V bemeneti feszültséghez tartozik)
- Start tiltás V DC: 436 (380 - 415 V bemeneti feszültséghez

tartozik)
505 (440 - 480 V bemeneti feszültséghez
tartozik)

Vezérlő sorkapcsok mm2:  0,5 – 1,5 (AWG22...AWG16)/meghúzási
nyomaték 0,4 Nm
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Azonos terhelhetőség az IP 54 és IP 21
kivitelben
Az  IP 54 és IP21 környezeti védettségnek megfelelő
készülékek azonos belső felépítéssel rendelkeznek,
csak a külső műanyag burkolat más. Az IP54 -es
készülékekbe még egy ventillátor került a belső
hűtés javítása érdekében. A két típus azonos
terhelhetőségű.

IP 21 kivitelű készülékek IP 54 kivitelű készülékek

Műszaki adatok
3 fázisú hálózat 380 - 480 V ± 10 %

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Ház W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 D D1 D2 a b c d Súly
méret, IP 21
ACS 401- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
0004 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5,5 10 5,5 5,5 5,8
0005 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5,5 10 5,5 5,5 5,8
0006 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5,5 10 5,5 5,5 5,8
0009 125 98 98 - 430 417 400 473 221 117 159 5,5 10 5,5 5,5 9,0
0011 125 98 98 - 430 417 400 473 221 117 159 5,5 10 5,5 5,5 9,0
0016 203 98 160 98 545 528 500 586 248 144 200 6,5 13 8 6,5 18,5
0020 203 98 160 98 545 528 500 586 248 144 200 6,5 13 8 6,5 18,5
0025 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6,5 13 8 6,5 27
0030 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6,5 13 8 6,5 27
0041 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6,5 13 8 6,5 27

Ház W W1 W2 W3 H H1 H2 D D1 a b c d Súly
méret, IP 54
ACS 401- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
0004 215 98 98 - 453 318 330 240 94 5,5 10 5,5 5,5 7,2
0005 215 98 98 - 453 318 330 240 94 5,5 10 5,5 5,5 7,2
0006 215 98 98 - 453 318 330 240 94 5,5 10 5,5 5,5 7,2
0009 215 98 98 - 551 417 430 253 107 5,5 10 5,5 5,5 11,2
0011 215 98 98 - 551 417 430 253 107 5,5 10 5,5 5,5 11,2
0016 257 98 160 98 642 528 545 280 132 6,5 13 8 6,5 22,3
0020 257 98 160 98 642 528 545 280 132 6,5 13 8 6,5 22,3
0025 257 98 160 98 742 619 636 312 145 6,5 13 8 6,5 32,3
0030 257 98 160 98 742 619 636 312 145 6,5 13 8 6,5 32,3
0041 257 98 160 98 742 619 636 312 145 6,5 13 8 6,5 32,3

Méretek IP 21 kivitel

Méretek IP 54 kivitel
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Műszaki adatok
Bekötési vázlatok 200 - 240 V1)

DI konfiguráció
ABB standard

DI konfiguráció
3-vezeték

Frekvencia alapjel
külső áramtávadótól

hátra
menet

állandó
fordulat

stop   start

hátra
menet

start/
stop

A burkolat visszahelyezése
A hálózati feszültség csak a burkolat
helyrepattintása után kapcsolható vissza.

DI konfiguráció
alap (0)

DI konfiguráció
alap (1)

Frekvencia alapjel
külső áramtávadótól

*)

*)

hátra
menet

start/
stop

stop   starthátra
menet

állandó
fordulat

ACS 100 ACS 140

*) Külső feszültség használata esetén az X1: 9,10
jumpert bontani kell.

   Használja a DCOM és a digitális bemeneteket.1) További példák a felhasználói kézikönyvben találhatóak.
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SCR
Al
AGND
10 V
All
AGND
AGND
12 V
DCOM
Dl 1
Dl 2
Dl 3
RO 1
RO 2
RO 3

X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SCR
Al
AGND
10 V
All
AGND
AGND
12 V
DCOM
Dl 1
Dl 2
Dl 3
RO 1
RO 2
RO 3

X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SCR
Al 1
AGND
10 V
Al 2
AGND
AO
AGND
12 V
DCOM
Dl 1
Dl 2
Dl 3
Dl 4
Dl 5
RO 1A
RO 1B
RO 2A
RO 2B

SCR
Al
AGND
10 V
All
AGND

1
2
3
4
5
6

0...20 mA
SCR

X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SCR
Al 1
AGND
10 V
Al 2
AGND
AO
AGND
12 V
DCOM
Dl 1
Dl 2
Dl 3
Dl 4
Dl 5
RO 1A
RO 1B
RO 2A
RO 2B

X1
1
2
3
4
5
6

SCR
Al 1
AGND
10 V
Al 2
AGND

0...20 mA
SCR

S1:1:U
S1:2:

S1:1:U
S1:2:

S1:1:I
S1:2:
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Műszaki adatok
Bekötési vázlatok 380 - 480 V1)

ACS 400
X1

ACS 400
X1

ACS 400
X3

RS485 több pontú alkalmazás

J2
RS485
interf.

DI konfiguráció
NPN csatlakozással (sink)

DI konfiguráció
PNP csatlakozással
(source) külső
tápfeszültségről

J1 analóg
bemenetek

J1
analóg
bemenetek
AI1:

AI2:
0-10 V

0(4)-20 mA

AI1:

AI2:

0-10 V

0-10 V

SCR
AI1
AGND
+10V
AI2
AGND
AO1
AGND

+24V
DCOM1
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DCOM2

RO1C
RO1A
RO1B

RO2C
RO2A
RO2B

SCR
AI1
AGND
+10V
AI2
AGND
AO1
AGND

+24V
DCOM1
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DCOM2

RO1C
RO1A
RO1B

RO2C
RO2A
RO2B

SCR
B
A
GND

B
A
GND
SCR

SCR
B
A
AGND
SCR

A  jelvezeték lezárása a
J2 jumperrel történik
(nincs lezárva).

Más Modbus
eszközök

0...20 mA
A kábel árnyékolást a hajtás
felöli végén kell leföldelni

+ 24 V

1) További példák a felhasználói kézikönyvben találhatóak.
A 0,37... 2,2 kW teljesítmény tartományt, lásd az
ACS 140 bekötési vázlatainál a 12. oldalon.

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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ACS100-PAN vezérlőpanel az
ACS 100/140/400-hoz
Az ACS 100/140 hajtások levehető vezérlőpanellel
rendelkeznek. A vezérlőpanellel az azonos típusú
hajtások paraméterei átmásolhatóak.
Az ACS-100-PAN használható az ACS 400
hajtások paramétereinek másolására is.

Opciók
Vezérlőpanelek

vezérlési
hely

hiba jelző

kijelzési
módok
start/stop

forgásirány
váltás

mérték-
egységek

forgás-irány

menü

bevitel

fel/le

ACS-PAN-A vezérlőpanel az
ACS 400-hoz
Az ACS-PAN-A egy levehető, többnyelvű
alfanumerikus vezérlőpanel, LCD kijelzővel.
A vezérlőpanellel az ACS 400 hajtások paraméterei
másolhatóak.

vezérlési hely

kijelzési
módok

menü

zöld LED
piros LED

nyugtázás

futás-
jelzés

forgás-
irány

fel/le

bevitel

start/stop

vezérlési hely
váltás

forgásirány
váltás

Rendelési kód: ACS 100 - PAN Rendelési kód: ACS - PAN - A

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Védettségi
szint  IP 65
Rendelési kód:
PEC-98-0008

Az opció tartalma:
persely, 3 m hosszabbító
kábel ACS...panel, fúró
sablon, kábelrögzitő anyagok.

Szerelőlemez vagy ajtó

Rögzítő csavarok
persellyel

Vezeték rögzítő bilincs

Vezérlőpanel

Tömítés Átvezető furat

Műanyag kapocs szalaggal

Panel hosszabbító kábel készlet az ACS 100/140/400-hoz

DriveWindow Light
A Comp-AC hajtások beállító és vezérlő eszköze
Win95, Win98, WinNT kompatibilis

Windows-alapú, felhasználóbarát
Az ABB DriveWindow Light szoftvere egy könnyen
használható eszköz a beüzemeléshez és
vezérléshez, ami fokozza a Comp-AC hajtások
rugalmasságát és felhasználási lehetőségeit.
Programozási, ellenőrzési, hibakeresési és
karbantartási funkciókkal rendelkezik, s emellett
oktatási célra is kitűnően megfelel. A DriveWindow
Light az ACS 140 / 400 Comp-AC hajtásokhoz
használható.

A DriveWindow Light program off-line és on-line
üzemmódban is működik. Nincs szükség PC bővítésre. A
DriveWindow Light a PC-k RS-232/485 portját használja
Modbus soros kommunikációs protokollal.

A DriveWindow Light jellemzői
• Minden szoftver ami a képernyőről történő

vezérléshez szükséges egy csomagban
megtalálható.

• Off-line és on-line paraméter megjelenítés ill.
változtatás.

• Paraméterek mentése és visszatöltése. Hiba
esetén a paraméterek újra tölthetőek, ezzel időt
takarítva meg.

• Üzemi paraméterek grafikus megjelenítése.
• Adat regisztrálás gyors és pontos mérésekhez.
• Hiba naplózás. A DriveWindow Light szoftver

kijelzi a hiba okát, és a hiba eseménynaplót is
kiolvassa a hajtásból.

Rendelési kód:
DriveWindow
Light
61478876

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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RS485 csatlakozó X2

RS485 busz
lezáró
jumperek S2
és S3

RS232/RS485
Üzemmód választó
jumper S5

Kommunikációs
sebesség beállítása
S1-es DIP-kapcsoló

RS232 foglalat X4

RS485 csatlakozó X3

LED-ek:
RxD
TxD
tápfeszültség

3 (A)

2 (C)

1 (B)

3 (A)

2 (C)

1 (B)

Opciók
Kommunikáció, busz vezérlés

Folyamatirányítás - főbb jellemzők
Nagyobb gyártási rugalmasság

Hajtás vezérlés
A (16) bites hajtásvezérlő “szó” sokféle lehetőséget
biztosít a Start, Stop, és Nyugtázás funkciók meg-
valósításától a fefutási/lefutási meredekség be-
állításáig. Az olyan tipikusnak mondható referencia
érték, mint a fordulatszám és nyomaték, 15 bites
pontossággal továbbítható a hajtás felé.
Hajtás felügyelet
A frekvencia és motoráram mindenkori értéke
felügyelhető, és vezérlő adatként szolgálhat a
gyártási folyamat egyes lépései során.
Hajtás diagnosztika
Pontos és megbízható diagnosztikai információ
kapható a hajtás Figyelmeztető és Hiba-állapot-
szavain keresztül, csökkentve a hajtás kiesési idejét
és ezáltal a teljes gyártósor állásidejét is.
Hajtás paraméterek kezelése
A hajtás teljesen integrálható a gyártási folyamatba
a paraméterek olvasásával és írásával.

Alacsony telepítési és beüzemelési költségek

Kábelezés
A hagyományosan nagy tömegű hajtásvezérlő kábel
kiváltása egy csavart érpárral lecsökkenti a
költségeket, és növeli a rendszer megbízhatóságát.
Üzembehelyezés és rendszerbe illesztés
A hajtásrendszer moduláris felépítése lehetőséget
nyújt az egyes hajtásszekciók előzetes
konfigurálására, továbbá könnyű és gyors
rendszerbe illesztést biztosít.

Az ABB frekvenciaváltók csatlakoztathatóak a
jelentősebb folyamatirányító rendszerekhez. Ezt
egy jól átgondolt koncepció alapján felépített terepi
busz/DDCS1)  illesztőmodul család biztosítja. A
DDCS rendszer nagysebességű optikai csatlakozó-
felülettel rendelkezik, amely gyors adatcserét
biztosít, tökéletes zajvédettség mellett.

A felhasználó a terepi busz illesztők széles
választékának köszönhetően a  Comp-AC hajtástól
függetlenül szabadon dönthet az automatizálási
rendszer típusáról.

1) Hozzáférhető az ACS 400-hoz (az ACS 100/140-hez nem).

RS485/232 adapter az ACS 140/400-hoz
Rendelési kód: ACS 140 RS 485/232

Az RS 485/232 adapter használatával több
ACS 140 készülék vezérelhető Modbus protokolon
keresztül.

ACS 140 csatlakozó felület

RS 485/232

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Illesztő modulok műszaki adatai
Tápfeszültség
Feszültség: 24 V d.c.±10 %
Áramfelvétel: 60..160 mA
Csatlakozó felületek
Busz-csatlakozó: Sorkapocs
Hajtás felöli oldal: Optikai kábel
Környezeti határértékek
Környezeti hőmérséklet: 0..50 °C
Teng.sz. feletti magasság: 2000 m -ig
Tokozás
Védettség: IP 20
Hajtás interfész
Protokol: DDCS
Baudrate: 4 Mbit/s

Terepi busz

Profibus

InterBus-S
Modbus
Modbus Plus1)

DeviceNet

CANopen2)

LONWORKS®

ABB CS 31
ABB AF100
FLN/N2

Protokol mód

FMS. DP

I/O. PCP
RTU
N.A.
N.A.

N.A.

LonTalk

Word. Binary
N.A.
FLN
N2

Felhasználás

Változtatható
fordulatszámú hajt.
ABB Hajtások
ABB Hajtások
ABB Hajtások
AC Hajtások,
DC Hajtások
Hajtások és
Mozgás vezérlés
Vált.fordulatszámú
motor hajtások
ABB Hajtások
ABB Hajtások
ABB Hajtások
ABB Hajtások

Baudrate
(min-max)
9,6-1500 kbit/s

500 kbit/s
1,2-19,2 kbit/s
1000 kbit/s
125-500 kbit/s

1000 kbit/s

78 kbit/s

187,5 kbit/s
1500 kbit/s
1,2-19,2 kbit/s
9,6 kbit/s

Rendelési kód

NPBA-02

NIBA-01
NMBA-01
NMBP-01
NDNA-02

NCAN-02

NLON-01

NCSA-01
NAFA-01
NBAA-01

Szerviz csatorna
(Param. Írás/Olv.)
Támogatott

Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott

Támogatott

Támogatott

Nem támogatott
Nem támogatott
Részben támogatott
Részben támogatott

N.A. = Nem alkalmazható

DDCS adapter az ACS 400-hoz, amely
lehetővé teszi az illesztő modulok
csatlakoztatását.

Az ACS 400 alapkivitelben tartalmazza a Modbus
csatlakozási felületet.
Ezen kívül az alábbi illesztő modulokat lehet
használni DDCS illesztőn keresztül.

1) Az 1.3 vagy újabb szoftver verziók kompatibilisek az ACS 400-al.
2) Az 1.2 vagy újabb terepi busz modul verzió kompatibilis az ACS 400-al.

Rendelési kód: ACS 400-DDCS

ACS 400 csatlakozó felületek

DDCS

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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EMC szűrők
ACS 100/140-IFxx-x2)Új sorozat

Megjegyzés: (EN 61800-3, lakó környezeti
feltételek)3). A Comp-AC frekvenciaváltók
alapkivitelben kielégítik az ipari környezetre
vonatkozó előírásokat. A megfelelő EMC szűrők
használata csak lakossági környezetbe való
telepítés esetén szükséges.

1) EMC szűrő rendelési kód ACS100-FLT-C és ACS 140-FLT-C 100 méter
motorkábel hosszt engedélyez. Forduljon az ABB képviselőjéhez.

2) IP 20 védettség.
3) Lakossági környezetben - nem korlátozott villamosenergia

elosztás esetén - EMC szűrőkért forduljon az ABB
képviselőjéhez.

Konverter típus Szűrő rendelési kódÚj A B C D E F G H I Max.1) Motorkábel hossz m
ACS 101/141- mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kapcsolási frekvencia

   4 kHz      8 kHz      16 kHz
K18-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 180 42 30 20 10
K25-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 180 42 30 20 10
K37-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 180 42 30 20 10
K75-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 180 42 30 20 10
1K1-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 180 42 30 20 10
1K6-1 ACS 100/140-1FAB-1 58 172 25 58 136 81 186 217 42 30 20 10
2K1-1 ACS 100/140-1FCD-1 58 272 25 58 208 81 286 200 42 30 20 10
2K7-1 ACS 100/140-1FCD-1 58 272 25 58 208 81 286 200 42 30 20 10
4K1-1 ACS 100/140-1FCD-1 58 272 25 58 235 81 286 207 42 30 20 10

1 fázisú hálózat 200 - 240 V, 0,12 - 2,2 kW

3 fázisú hálózat 380 - 480 V, 0,37 - 2,2 kW

Konverter típus Szűrő rendelési kódÚj A B C D E F G H I Max.1) Motorkábel hossz m
ACS 143- mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kapcsolási frekvencia

   4 kHz     8 kHz    16 kHz
K75-3 ACS 140-1FAB-3 58 172 25 58 136 81 186 191 42 30 20 10
1K1-3 ACS 140-1FAB-3 58 172 25 58 136 81 186 191 42 30 20 10
1K6-3 ACS 140-1FAB-3 58 172 25 58 136 81 186 228 42 30 20 10
2K1-3 ACS 140-1FAB-3 58 272 25 58 208 81 286 211 42 30 20 10
2K7-3 ACS 140-1FCD-3 58 272 25 58 208 81 286 211 42 30 20 10
4K1-3 ACS 140-1FCD-3 58 272 25 58 235 81 286 218 42 30 20 10

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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M5-ös csavar

IP54-es védő-
burkolat (Opció)

Fém rögzítőlemez

Kiválasztási és méret táblázat IP 20 EMC szűrőkhöz
3 fázisú hálózat 380 - 480 V, 3,0 - 37 kW

EMC Szűrők
ACS 400-IFx1-3 sorozat

Mindig használja az ACS-CHK-A vagy az ACS-CHK-C típusú RFI ferritgyűrűt az
ACS400-IFx1-3 típusú EMC szűrőkhöz. A motorkábelt az árnyékolással együtt kell átfűzni
a ferritgyűrűn. Az ACS-CHK-A ill.az ACS-CHK-C típusú ferritgyűrű a bemeneti szűrő
csomagolásában található.

Kiválasztási és
méret táblázat
IP 21/IP 54
EMC szűrő
burkolatokhoz

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

EMC szűrő típus IP 54 védettségű Kábel J K L M N

IFC-99-001 9-16
IFC-99-002 13-20
IFC-99-002 13-20
IFC-99-003 18-25
IFC-99-004 13-20

-IF31-3 IFC-99-005 18-25 65 85 max. 47 max. 47 max. 594
IFC-99-006 25-31
IFC-99-005 18-25

-IF41-3 IFC-99-006 25-31 65 85 max. 47 max. 47 max. 644
IFC-99-007 32-38

Konverter Szűrő rendelési kód A B C D E F G H H I Max.1) Motorkábel hossz m
típus ACS 401-2) IP 21 IP 54 Kapcsolási frekvencia
ACS 401- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 4 kHz 8 kHz

0004 IF11-3 90 362 35 98 318 120 378 269 300 60 100 -
0005 IF11-3 90 362 35 98 318 120 378 269 300 60 100 -
0006 IF11-3 90 362 35 98 318 120 378 269 300 60 100 -
0009 IF21-3 90 461 35 98 417 120 477 281 313 60 100 100
0011 IF21-3 90 461 35 98 417 120 477 281 313 60 100 100
0016 IF31-3 140 330 50 98 528 170 350 - - 80 100 100
0020 IF31-3 140 330 50 98 528 170 350 - - 80 100 100
0025 IF41-3 160 380 50 98 619 200 400 - - 80 100 100
0030 IF41-3 160 380 50 98 619 200 400 - - 80 100 100
0041 IF41-3 160 380 50 98 619 200 400 - - 80 100 100

Konverter A B C D Max motorkábel hossz
típus Kapcsolási frekv. = 4 - 8 kHz
ACS 401- mm mm mm mm m
0004 453 102 87 116 10
0005 453 102 87 116 10
0006 453 102 87 116 10
0009 553 114 87 116 10
0011 553 114 87 116 10

ACS 400-IF22-3Új sorozat
Az ACS 400 frekvenciaváltó
gyári IP 21 EMC szűrőjének
méretei

35 45 max. 38 max. 38 max. 533.5

35 45 max. 38 max. 38 max. 633

-IF11-3

-IF21-3
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Fékegységek és csopperek

Fékegység  Frekvenciaváltó Ellenállás Folyamatos Max.telj.
rendelési kód hálózati feszültség Ohm terhelhetőség W 20s W

200 – 240 V AC 350
380 – 480 V AC 1000
200 – 240 V AC 1000
380 – 480 V AC 2400
200 – 240 V AC 4500
380 – 480 V AC 12000
200 – 240 V AC 14000
380 – 480 V AC 42000

ACS-BRK-E
(hamarosan)

Fékegységek műszaki adata

Fékegység    Szélesség Magasság Mélység H1 W1 Súly Rögzítő
rendelési kód mm mm mm mm mm kg csavar
ACS-BRK-A 90 240 180 196 67 1,2 4 mm
ACS-BRK-B 90 300 285 230 67 1,5 4 mm
ACS-BRK-C 150 500 347 486 136 7,5 5 mm
ACS-BRK-D 270 600 450 582 252 20,5 6 mm
ACS-BRK-E
(hamarosan)
ACS-BRK-F 90 300 285 230 67 1,5 4 mm

Méretek

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com

Fékcsopper  Frekvenciaváltó Ellenállás Folyamatos Max.telj.
rendelési kód hálózati feszültség Ohm terhelhetőség W 20s W

200 - 240 V AC 1000
380 - 480 V AC 2400
200 - 240 V AC 4500
380 - 480 V AC 12000

Fékcsopper Szélesség Magasság Mélység H1 W1 Rögzítő
rendelési kód mm mm mm mm mm csavar
ACS-BRK-BL 93 250 75 226 74 5mm
ACS-BRK-CL 125 360 106.5 336 103 5mm

FékcsopperÚj műszaki adatok

Méretek

Kis méretű fék-
egységek amelyek
tartalmazzák a
fékcsoppert és a
fékellenállást is.

A fékcsopperekhez
többféle fékellenállás
is választható, így a
készülék mindig
optimálisan - az adott
igénynek megfelelően -
illeszthető.

ACS-BRK-A 400 150

ACS-BRK-B 150 400

ACS-BRK-C 32 2000

ACS-BRK-D 10,5 7000

200 – 240 V AC 4 5000 30000

ACS-BRK-F 200 – 240 V AC 50 400 2400

270 600 450 582 252 18,5 6 mm

ACS-BRK-BL 150 400

ACS-BRK-CL 32 2000
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Bemeneti és kimeneti fojtótekercsek

Műszaki adatok
Fojtótekercs L/mH Méretek Tömeg Max. kábel I/A

H x Sz x M kg mm2

mm
ACS-CHK-A3 4,0 300x102x112 3,2 4 4,0
ACS-CHK-B3 1,5 300x102x112 4,0 4 8,0
ACS-CHK-C3 0,8 300x102x112 4,0 4 14,0
SACL21 3,2 76x63x62 1,0 4 8,5
SACL22 1,5 92x76x63 1,3 10 15
SACL23 0,7 92x76x63 1,3 10 22
SACL24 0,7 92x76x63 1,9 6 28

Kimeneti fojtótekercs akkor szükséges, ha a
névlegesnél hosszabb motor kábelre van szükség.
A kábelhossz így körülbelül másfélszerese lehet a
névleges hossznak. Ez azért lehetséges mert a
kimeneti fojtó lecsökkenti a kapacitív áramot és a
feszültség reflexió mértékét. A legnagyobb
megengedett kapcsolási frekvencia kimeneti fojtó
használata esetén 4 kHz.

Az ACS 100/140-hez gyenge minőségű villamos-
hálózat esetén opcionális bemeneti fojtó használha-
tó. A fojtótekercs kiküszöböli a nagy feszültség-
tüskék okozta inverter kieséseket. Mivel csökkenti a
hálózatra jutó felharmonikusok mennyiségét, ezért
megóvja az azonos hálózaton működő érzékeny
berendezéseket is a zavaroktól. Az ACS 400 már
alapkivitelben tartalmaz egy bemeneti fojtót a
közbenső DC körben, ezért ennél a hajtásnál nem
javasoljuk újabb bemeneti fojtó használatát.

Frekvenciaváltó Fojtótekercs rendelési kód   Maximális motor kábel hossz
kód Bemeneti fojtó1) Kimeneti fojtó1) fojtóval fojtó nélkül

m m
1fázisú hálózat 200 - 240 V, 0,12 - 2,2 kW

ACS 1x1- Új
x18-1 SACL21 ACS-CHK-B3 100 50
x25-1 SACL21 ACS-CHK-B3 100 50
x37-1 SACL21 ACS-CHK-B3 100 50
x75-1 SACL21 ACS-CHK-B3 150 75
1x1-1 SACL21 ACS-CHK-B3 150 75
1x6-1 SACL22 ACS-CHK-B3 150 75
2K1-1 SACL22 ACS-CHK-C3 150 75
2K7-1 SACL23 ACS-CHK-C3 150 75
4K1-1 SACL24 ACS-CHK-C3 150 75

3 fázisú hálózat 200 - 240 V, 0,37 - 2,2 kW
ACS 1x3- Új Új

K75-1 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-B3 150 75
1K1-1 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-B3 150 75
1K6-1 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-B3 150 75
2K1-1 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-C3 150 75
2K7-1 ACS-CHK-C3 ACS-CHK-C3 150 75
4K1-1 ACS-CHK-C3 ACS-CHK-C3 150 75

3 fázisú hálózat 380 - 480 V, 0,37 - 2,2 kW
ACS 143- Új Új

x75-3 ACS-CHK-A3 ACS-CHK-B3 100 30
1x1-3 ACS-CHK-A3 ACS-CHK-B3 100 50
1x6-3 ACS-CHK-A3 ACS-CHK-B3 1502) 75
2x1-3 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-B3 1502) 75
2K7-3 ACS-CHK-B3 ACS-CHK-C3 1502) 75
4K1-3 ACS-CHK-C3 ACS-CHK-C3 1502) 75

1) Ez az új fojtótekercs sorozat helyettesíti a korábbi tipusokat.
2) 440V vagy nagyobb hálózati feszültség esetén a maximális kábelhossz 100 m.

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Méretek
Fojtótekercs rendelési kód A B C D E F kg/db

NOCH-0016-62 (IP 22) 199 120 323 309 7 154 6
NOCH-0030-62 (IP 22) 249 160 348 334 7 172 9
NOCH-0070-62 (IP 22) 279 180 433 419 7 202 15,5
NOCH-0016-65 (IP 54) 199 120 323 309 7 154 6
NOCH-0030-65 (IP 54) 249 160 348 334 7 172 9
NOCH-0070-65 (IP 54) 279 180 433 419 7 202 15,5

IP 54IP 22

Kiválasztási táblázat ACS 400

Frekvenciaváltó Kimeneti Max. kábel I/A Max. kábel hossz Max. kábel hossz
kód fojtó kód mm2 fojtóval fojtó nélkül

ACS 401-0004-3 NOCH-0016-6X 10 15 150 100
ACS 401-0005-3 NOCH-0016-6X 10 15 150 100
ACS 401-0006-3 NOCH-0016-6X 10 15 150 100
ACS 401-0009-3 NOCH-0030-6X 10 28 250 200
ACS 401-0011-3 NOCH-0030-6X 10 28 250 200
ACS 401-0016-3 NOCH-0030-6X 16 28 250 200
ACS 401-0020-3 NOCH-0030-6X 16 28 250 200
ACS 401-0025-3 NOCH-0070-6X 35 65 300 200
ACS 401-0030-3 NOCH-0070-6X 35 65 300 200
ACS 401-0041-3 NOCH-0070-6X 35 65 300 200

Kimeneti fojtótekercsek

Teljeskörű szolgáltatás www.comp-ac.com
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Kiválasztási segédlet
Specifikációs táblázat

A Comp-AC hajtások közös jellemzői:
Megfelel az EU  EMC és kisfeszültségű direktíváinak, a

kihirdetés hatályától kezdődően.
ISO 9000 szerinti gyártás
Paraméter másolási lehetőség, vezérlőpanellel
Védelmi funkciók:
- hálózat kimaradás
- földzárlat
- rövidzárlat
- túláram és túlfeszültség
- túlmelegedés
- motor túlterhelés Fa
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Új 1 fázis , 200V – 240V

Magas. Széles. Mélys.
Teljesítmény (mm) (mm) (mm)

0,12 kW 146 80 149

0,18 kW 146 80 149

0,25 kW 146 80 149

0,37 kW * 146 80 149

0,55 kW * 146 80 149

0,75kW * 146 80 186

1,1kW * 218 80 186

1,5kW * 218 80 169

2,2kW * 245 80 176

3 fázis, 380V – 480V

0,37 kW Új 146 80 149

0,55 kW Új 146 80 149

0,75kW Új 146 80 186

1,1kW Új 218 80 186

1,5kW Új 218 80 169

2,2kW Új 245 80 176

3 – 5,5kW 300 125 209

7,5 – 11kW 400 125 221

15 – 18,5kW 500 203 247

22 – 37kW 600 203 280

* Létezik 3 fázisú, 200V – 240V-os kivitelben is

KommuBeépitett be- kimenetek
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Felerősítési
mód
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Standard

Opció

Alkalmazói Makrók

IP osztály Jellemzők Vezérlő felület

PF
C
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Megrendelem ezt a hajtást

Amint megkapta árajánlatunkat,
kérjük töltse ki az alábbi részt is

Ajánlatkérő / Megrendelőlap
Igazán egyszerű. Töltse ki ezt a Comp-ACTM kiválasztási adatlapot az Ön által a 24-25. oldalon már
meghatározott hajtás adataival. Utána faxon vagy postán küldje el nekünk, s mi azonnal küldünk
egy árajánlatot. Több hajtásra van szüksége? Fénymásolja le ezt a lapot és használja fel újra.

SE
LE

C
T Jelölje meg igényeit, a többit pedig bízza ránk!

1 Termék rendelési kód

2 Opció rendelési kód

3 Teljesítmény (kW)

Feszültség (V)

 Fázis  Egy Három

4  Mennyiség

5  Beépített be- és kimenetek
Analóg Analóg Digitális Jelfogó
Bemenetek Kimenetek Bemenetek Kimenetek

   1    1    1-3    1
   2    1-5    2

6 Kommunikációs lehetőségek
Csak 3 kW felett

Profibus CS 31 CANopen
Modbus (<3 kW is) DDCS LONWORKS
AF 100 (ABB Protokol) ModBus Plus FLN/N2
Interbus S DeviceNet

7 IP Védettség   20   21 ( 3 kW)  54 ( 3 kW)

8 Speciális jellemzők
legalább 7  állandó fordulat
Repülő start
PID Szabályozás
Alklalmazás makrók
Dinamikus fékezés
PFC

9 Alkalmazási terület
Lakó-pihenő övezet
Kereskedelem (irodák és a könnyűipar is)
Ipari
Más  (pl. kórház)

10 Vezérlőfelület
Huzalozott I/O-n keresztül
(Csak egyet jelöljön be a következők közül) Mennyiség
4 digites kijelző
30 karakteres többnyelvű kijelző (≥3 kW)
PC vezérlés

11Alkalmazás
Szivattyú Ventillátor Szállítószalag
Más

12 Alkalmazás típusa
Fordulatszám vezérlés Nyílt hurkú
Nyomaték vezérlés Zárt hurkú

13  Ajánlatkérés      Információ kérés

Amint kitöltötte az adatlapot küldje el a hátoldalon látható fax számra,
hogy azonnal megkapja a kért árajánlatot/információt.

GYORS AJÁNLAT (Az ABB tölti ki!)
Köszönjük ajánlatkérését, amelyre a következő ajánlatot adjuk:

Vevői  referencia

Egységár
Összesen
Szállítási költség
ÁFA
Teljes költség
Fizetési mód:

Előre átutalással Készpénzben
napos átutalással

Név

Beosztás

Cég

Cím

Ország Ir. szám

Tel. Fax

E-mail

A megrendelés elküldésével elfogadja az ABB  értékesítési feltételeit.
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Cégjegyzékszám

Adószám

Bankszámlaszám

Ha még nem vásárolt tőlünk, kérjük töltse ki az alábbiakat!

Dátum              Aláírás
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ABB Kft
Ipari hajtások
1138 Budapest, Váci út 152-156.
Levélcím: 1558 Budapest,139. Pf.: 129
Telefon: 1 443 2100, 1 443-2224 / 3522 mellék
Telefax: 1 443 2144
eCommerce: http://www.comp-ac.com

Disztributor:

Telefon:


