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per la protezione dei cavi, ha 
portato nel mondo la sua 
eccellente gamma di guaine 
flessibili e raccordi in metallo ed 
ora è più facile che mai trovare 
ciò che serve in qualsiasi parte 
del globo.
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—
ABB T&B Liquidtight Systems™
Tutto ciò di cui avete bisogno, ovunque nel 
mondo

ABB T&B Liquidtight Systems™, leader del settore dei prodotti per la protezione dei cavi, 
ha portato nel mondo la sua eccellente gamma di guaine flessibili e raccordi in metallo 
flessibili ed ora è più facile che mai trovare ciò che serve in qualsiasi parte del globo.

Da usare ovunque
Tutti i prodotti T&B Liquidtight Systems sono stati 
attentamente esaminati per verificarne la conformità 
agli standard di tutto il mondo così da garantirne 
l'utilizzo senza problemi in qualsiasi Paese.

Facile trovare ciò di cui si ha bisogno
Risolvere il dilemma di come e dove trovare i prodotti 
necessari per portare a termine un lavoro ora non è 
più un problema. Grazie alle nuove Tabelle di 
selezione rapida, è possibile ordinare un'intera linea 
di guaine, raccordi, guarnizioni di tenuta e accessori 
tutti configurati per le specifiche esigenze del lavoro 
sia che che si tratti di sicurezza dei dati, resistenza a 
corrosione e sostanze chimiche, tolleranza a una 
vasta gamma di temperature anche estreme, 
impianti per settore Food & Beverage, protezione 
elettromagnetica, materiali leggeri in alluminio o 
semplicemente un'applicazione generica con elevato 
grado di protezione ingresso tipica dei prodotti T&B 
Liquidtight Systems. Basta scegliere l'applicazione, 
le dimensioni nominali e la tabella fa il resto aiutando 
ad individuare ciò di cui si ha bisogno.

Massima qualità
Tutti i raccordi e le guaine T&B Liquidtight
Systems sono stati rigorosamente testati per
garantirne la conformità agli standards specifici
richiesti nei vari Paesi. 
In ogni prodotto, spicca l'eccellente qualità dei
materiali con cui sono realizzati l'anima interna e 
la ricopertura in termoplastico. Le dimensioni
nominali vanno da 3/8" a 6" (da 12 mm a 155 mm),
nel rispetto di standard mondiali come UL, CSA,
IEC/EN o CE. La linea propone una serie completa
di gradi di protezione ingresso e campi di
temperature. Quindi, in qualsiasi parte del  
mondo ci si trovi, è qui che si può trovare la  
giusta soluzione...
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—
Introduzione
Soluzioni T&B Liquidtight Systems

—
01 Uso generico
—
02 Alluminio
—
03 Per ampia gamma 
di temperature e 
temperature estreme
—
04 Computer Blue

Uso generico
 
Applicazioni tipiche
•	 Costruttori di macchinari e quadristi
•	 Infrastrutture
•	 Impianti industriali

Con le guaine e i raccordi per uso generico T&B 
Liquidtight Systems l'affidabilità della protezione 
in ingresso e della tenuta tipica della linea di 
prodotti a tenuta stagna trova molteplici 
applicazioni, dall'installazione rapida dei raccordi 
Quick Connect® alla protezione anticorrosione 
dell'acciaio inossidabile. Ovunque ci si trovi nel 
mondo, c'è sempre un prodotto T&B Liquidtight 
Systems in grado di soddisfare tutte le 
certificazioni che si tratti di UL, CSA o CE.

Prodotti:
•	 Guaina:  

LTGU – uso generico, omologazione UL  
LTGE – uso generico, cert. CE  
LTGC – uso generico, cert. CSA 
LTOE – resistente all'olio, cert. CE  
 

Raccordi:  
Ser. 5200/5300 - acciaio.  
Ser. 5200/5300 GR - messa a terra.  
Ser. 5300-PT Quick Connect® - acciaio. 

—
01

—
02

Alluminio 
 
Applicazioni tipiche
•	 Impianti elettrici aerei
•	 Trasporto di massa
•	 Ambienti corrosivi

La guaina e i raccordi in alluminio T&B Liquidtight 
Systems, oltre ad essere leggeri, assicurano 
un'eccellente protezione anticorrosione. Il peso 
dei sistemi di guaine in alluminio è di solito 
inferiore del 35-45% rispetto a quello dei sistemi 
in acciaio. Sono disponibili prodotti per uso 
generico e senza alogeni.

Prodotti:
•	 Guaina:  

LTAE – alluminio, cert. CE.  
LTLE – alluminio senza alogeni, cert. CE 

•	 Raccordi:  
Ser. 5200AL – alluminio.  
Ser. 5200AL GR – messa a terra. 
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Per ampia gamma di temperature 
e temperature estreme

Applicazioni tipiche
•	 Forni e fornaci
•	 Fonderie
•	 Ambienti interni/esterni estremi

L'elevato calore e il freddo estremo possono 
aggredire e distruggere i collegamenti non protetti 
negli impianti all'aperto, nei forni o negli 
stabilimenti produttivi. Le guaine e i raccordi T&B 
Liquidtight Systems per ampia gamma di 
temperature mantengono flessibilità e tenuta a 
temperature estreme che vanno da -60 a +150 °C 
(da -76 a +302 °F).

Prodotti
•	 Guaina:  

LTTU – ampia gamma temp., omologazione UL. 
LTTE – ampia gamma temp., cert. CE. 
LTXE – temp. estreme, cert. CE. 
LT6XE – temp. estreme, SST. 

•	 Raccordi:  
Ser. 5300 – acciaio 
Ser. 5300-HT – alte temp. 
Ser. 5300SST6HT – acciaio inox, alte temp.

—
03

—
04 

Computer Blue

Applicazioni tipiche
•	 Data center e sale computer
•	 Informatica
•	 Sistemi codificati per colore

Le guaine e i raccordi Computer Blue proteggono 
i collegamenti critici da una serie di pericoli come 
acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri. 
Disponibili in colori opzionali per soluzioni per 
applicazioni specifiche come, sicurezza 
protezione antincendio, alimentazione e circuiti 
di controllo. Sono tutti omologati e marcati come 
idonei alla posa diretta interrata o sotto cemento.

Prodotti
•	 Guaina:  

LTBU - Computer Blue, omologazione UL.  
LTBU - colori per applicazioni specifiche, 
omologazione UL. 

•	 Raccordi:  
Ser. 5200/5300 – acciaio. 
Ser. 5300-NB – ottone nichelato. 

INTRODUZIONE - SOLUZIONI PER MERCATI VERTICALI
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—
05 

—
06

Senza alogeni

Applicazioni tipiche
•	 Metropolitane e tunnel
•	 Spazi pubblici chiusi
•	 Edifici commerciali

Le guaine e i raccordi senza alogeni T&B 
Liquidtight Systems sono concepiti per 
scongiurare il rilascio di gas corrosivi quando gli 
spazi sono ristretti e la resistenza al fuoco è 
fondamentale per la sicurezza delle persone e di 
attrezzature delicate. Disponibili con anima in 
acciaio galvanizzato o in alluminio laddove è 
richiesto l'uso di materiale leggero.

Prodotti
•	 Guaina:  

LTZE – senza alogeni. cert. CE 
LTZU – senza alogeni, omologazione UL. 
LTLE – senza alogeni, alluminio cert. CE 

•	 Raccordi:  
Ser. 5200/5300 – acciaio 
Ser. 5300-NB – ottone nichelato  

—
05 Senza alogeni
—
06 EMC (EMI/RF)
—
07 Acciaio inox
—
08 Food & Beverage
 

EMC (EMI/RF)

Applicazioni tipiche
•	 Automazione industriale
•	 Sistemi di comunicazione
•	 Sistemi di controlli elettronici

Laddove la schermatura EMI/RFI è fondamentale  
per il corretto funzionamento di macchinari e  
attrezzature sensibili, T&B Liquidtight Systems è 
in grado di offrire le guaine e i rivestimenti  
necessari. Le guaine presenti in gamma sono  
disponibili con schermatura EMC dalle prestazioni 
standard, medie e alte, con protezione contro  
polveri e liquidi incorporata.

Prodotti
•	 Guaina:  

LTEU - EMC prestazioni standard, certificazione CE. 
LTME - EMC prestazioni medie, certificazione CE. 
LTME - EMC alte prestazioni, certificazione CE. 

•	 Raccordi:  
Ser. 5300-NB – ottone nichelato.  
Ser. 5200/5300 – acciaio.  

—
Introduzione
Soluzioni T&B Liquidtight Systems
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—
07 

—
08 

Acciaio inox
 
Applicazioni tipiche
•	 Ambienti altamente corrosivi
•	 Aree per il lavaggio chimico
•	 Industria della trasformazione di cibi e bevande

Le guaine e i raccordi T&B Liquidtight Systems in 
acciaio inox sono appositamente progettati per il 
deflusso di liquidi e la protezione dei collegamenti 
dagli effetti dannosi degli ambienti corrosivi.  
I sistemi di guaine sono disponibili per una vasta 
gamma di condizioni e applicazioni, dall'uso  
generico alle temperature estreme o agli impianti di 
trasformazione di cibi e bevande (Food & Beverage).

Prodotti
•	 Guaina:  

LT4GE – uso generico – SST 304, cert. CE 
LT6GE – uso generico – SST 316L, cert. CE 
LT6XE – temp. estreme – SST 316L, cert. CE 
LT6FE – cibi e bevande – SST 316L, cert. CE  
 

•	 Raccordi:  
Ser. 5300SST6 – acciaio inox 316 
Ser. 5300SST6HT – acciaio inox 316, alte temp. 
Ser. 5300-NB – ottone nichelato

Cibi e bevande (Food & Beverage) 

Applicazioni tipiche
•	 Impianti di trasformazione di cibi e bevande
•	 Macchinari per l'industria farmaceutica
•	 Impianti di produzione sterile

Laddove l'igiene gioca un ruolo di fondamentale 
importanza, i collegamenti elettrici devono essere 
in grado di resistere allo stress di operazioni di 
pulizia aggressive. Le guaine e i raccordi T&B 
Liquidtight Systems sono specificamente 
progettate per garantire affidabilità e durata, 
nonostante la pressione a cui vengono sottoposte. 
Disponibili con anima in acciaio galvanizzato o in 
acciaio inox 316L. Alcune opzioni sono rivestite 
con composti certificati NSF, omologati FDA.

Prodotti
•	 Guaina:  

LTFE – cibi e bevande, omologazione UL cert. CE. 
LTFU – cibi e bevande, omologazione UL. 
LT6FE – cibi e bevande – SST 316L, cert. CE 

•	 Raccordi:  
Ser. 5300 SST6 – SST 316 
Ser. 5300SST6HT – SST 316, alte temp. 
Ser. 5300-NB – ottone nichelato.

INTRODUZIONE - SOLUZIONI PER MERCATI VERTICALI
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—
Panoramica
Raccordi T&B Liquidtight Systems metallici e 
non metallici

Raccordi per guaine flessibili metalliche a tenuta 
stagna
I raccordi T&B Liquidtight Systems di ABB per 
guaine flessibili metalliche sono utilizzabili per 
una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle 
industriali pesanti. I nostri raccordi a tenuta 
stagna sono progettati per resistere in ambienti 
complessi, umidi o corrosivi come centrali 
elettriche e impianti petrolchimici, cartiere e 
ovunque ci sia bisogno di prestazioni elevate.

Di seguito le caratteristiche dei raccordi T&B  
Liquidtight Systems di ABB:
•	 Il design conico della virola Safe Edge® che si 

adatta alle differenze dimensionali dell'anima 
metallica e fornisce perfetta continuità elettrica

•	 Anello di tenuta continuo che circonda interamente 
la guaina per garantire una tenuta stagna

•	 Zincatura a caldo per aumentare la durata e 
migliorare l'estetica

•	 La più ampia linea a tenuta stagna del settore:
-- Acciaio
-- Acciaio - con dispositivo di messa a terra
-- Acciaio con guarnizione alte temperature
-- Alluminio
-- Alluminio - con dispositivo di messa a terra
-- Acciaio inox 316
-- Acciaio inox 316, alte temp.
-- Ottone nichelato
-- Acciaio Quick Connect®
-- Guarnizione di tenuta
-- Calze di trazione
-- Dadi
-- Raccordi Chase a basso profilo

Raccordi T&B Liquidtight Systems per applicazioni 
speciali

Raccordo di messa a terra esterno Revolver®
Il raccordo di messa a terra a tenuta stagna 
girevole (Revolver) è la nostra ultima novità per 
risparmiare tempo e denaro garantendo 
comunque una collegamento di qualità.

Il morsetto di messa a terra del nuovo raccordo 
girevole può essere ruotato a 360° per un comodo 
posizionamento che non cambia quando viene 
serrato per il fissaggio. Inoltre, è disponibile per 
la prima volta in alluminio. È l'ultima novità nella
versatile linea di raccordi a tenuta stagna ABB -
raccordi affidabili per collegamenti a tenuta
stagna di liquidi e polveri per assicurare  
sempre la giusta risposta alle vostre esigenze.

Raccordi CHASE®
Quando lo spazio è ristretto, i nostri raccordi 
CHASE consentono collegamenti compatti 
all'interno di un involucro.

Guarnizioni a tenuta
Le guarnizioni a tenuta ABB sono resistenti a olio, 
liquidi refrigeranti e fluidi idraulici, nonché all'acqua, 
e sono dotate di un anello di contenimento in acciaio
inossidabile che assicura una tenuta affidabile.
Sono l'ideale per i nostri raccordi T&B Liquidtight
Systems in quanto garantiscono una tenuta
affidabile e sicura nel tempo.
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—
Panoramica
Raccordi T&B Liquidtight Systems per eccellenti 
prestazioni negli ambienti più difficili

1. Il cappellotto devia l'acqua lontano dal raccordo 
ed impedisce l'accumulo di fluidi in prossimità 
dell'ingresso guaina. Si noti la forma senza spigoli  
vivi del particolare.

2. Filettature autopulenti all'interno del raccordo 
tengono lontano detriti e sporcizia durante 
l'avvitamento.

3. L'anello di tenuta biconico ha un design che 
prevede 5 punti di contatto con la guaina e non può 
essere posizionato in modo errato. Realizzato con 
materiale termoplastico standard o resistente ad  
alte temperature per soddisfare specifiche tecniche 
complesse. Si noti l'inimitabile colore blu T&B,(nero 
per le temperature elevate) a garanzia dell'eccellente 
qualità dei raccordi.

4. La virola Safe Edge® garantisce eccellente 
connessione meccanica ed elettrica , maggiore 
resistenza alla trazione , perfetta finitura e 
conseguente protezione dei conduttori. Si noti la 
forma particolare che ricorda una "pista da sci" 
all'interno della virola.

5. L a bussola isolante assicura un'eccellente 
protezione dei cavi e agevola l'ingresso e lo 
scorrimento dei conduttori nel raccordo. Inoltre, 
la piegatura a caldo conferisce all'isolatore una 
resistenza maggiore rispetto a quella degli isolator 
incollati. Si noti l'inimitabile colore blu T&B, a garanzia 
dell'eccellente qualità dei raccordi.

6. Filettature rullate di precisione consentono 
installazioni facili e senza inconvenienti.

7. Ghiera stampata,temprata e dentata assicura 
grande resistenza ed eccellente collegamento 
elettrico e può essere installata senza bisogno di una 
chiave specifica.

8. Raccordo di messa a terra girevole Revolver®
Consente di risparmiare tempo e denaro grazie al suo 
morsetto di messa a terra posizionabile all'infinito. 
Basta allineare il morsetto nella posizione desiderata 
e stringere il raccordo. Non si dovrà mai più stringere 
il morsetto in una posizione scomoda

—
01 

—
02 

—
03 

—
04

—
05 

—
06

—
07 

—
08

—
08

Aggiungere il suffisso -GR al numero del raccordo sul 
catalogo per ordinare la versione Revolver® Grounding.

PANORAMICA - RACCORDI LIQUIDTIGHT®, LA SOLUZIONE NELLE SITUAZIONI DIFFICILI
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—
Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Guida di selezione rapida

Codice
Applicazione tipica

LTGU LTGE LTGC Res. a olio LTAE LTTU LTTE LTXE LT6XE LTBU LTZU LTZE LTLE LTEU LTME LTCE LT4GE LT6GE LTFU LTFE LT6FE

Uso generico Res. a olio Alluminio
Per ampia gamma di 

temperature Temperature estreme Comp. Blue Senza alogeni EMC (RFI/ EMI) Acciaio inox Cibi e bevande 

Costruzione/materiali

Materiale anima Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Alluminio Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. SST 316L Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Alluminio Acciaio galv. Bronzo Bronzo SST 304 SST 316L Acciaio galv. Acciaio galv. SST 316L

Materiale rivestimento PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC TPR TPR PVC PU PU PU PU PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Giunzione a filo di rame • – – – – • – – – • • – – • – – – – • – –

Schermatura, treccia in rame stagnato – – – – – – – – – – – – – • – • – – – – –

Progettate per conformità UL 360 
dimensioni DI/DE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Colori guaine

Standard Grigio Grigio Nero Grigio Grigio Grigio Grigio Nero Nero Blu Nero Nero Grigio Nero Nero Nero Trasparente Grigio Bianco Bianco Trasparente

Opzionale Nero Nero – – Nero – – – – – – – – – – – Trasparente – –

Specifico per applicazione – – – – – – – – – • – – – – – – – – – – –

Gradi di protezione ingresso (con raccordo appropriato)

UL 50E Indoor Tipo 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UL 50E Outdoor Tipo 3, 3R, 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CSA C22.2 N. 60079-04 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IEC/EN 60529 IP66, IP67 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NEMA 250: 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NEMA 250: 4X – – – – • – – • • – – – – – – – • • – –

Formati commerciali

UL (pollici) 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2

CSA (mm) 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 155 12 - 155 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 103 12 - 103 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53

ISO BS EN (mm) 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63

Caratteristiche

Campi di temperatura

UL 360 	 A secco	 °C  Da -30 a +80 – – – –  Da -55 a +105 – – –  Da -30 a +80  Da -40 a +80 – –  Da -30 a +80 – – – –  Da -30 a +80 – –

CSA C22.2, N. 56 	 A secco	 °C  Da -30 a +75 –  Da -40 a +75 – –  Da -50 a +75 – – –  Da -30 a +75  Da -40 a +60 – – – – – – – – – –

Generale	 A secco	 °C –  Da -20 a +80 –  Da -30 a +80  Da -20 a +80 –  Da -55 a +105 Da -60 a +150 Da -60 a +150 – –  Da -40 a +80  Da -40 a +80 –  Da -55 a +105  Da -55 a +105  Da -20 a +80  Da -55 a +105 –  Da -20 a +60 Da -55 a +105

IEC EN 61386-1, -23 	 Generale 	 °C Da -25 a +90  Da -15 a +60 Da -45 a +90 Da -25 a +90  Da -15 a +60  Da -45 a +105  Da -45 a +105  Da -45 a +150 Da -45 a +150 Da -25 a +90 Da -45 a +90 Da -45 a +90 Da -45 a +90 Da -25 a +90 Da -45 a +105 Da -45 a +105  Da -15 a +60 Da -45 a +105 Da -25 a +90 Da -25 a +90 Da -45 a +105

Resistenza raggi UV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flessibile • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Basso rischio di incendio – – – – – – – • • – • • • – – – – – – – –

Senza alogeni – – – – – – – • • – • • • • – – – – – – –

Schermatura EMI – – – – – – – – – – – – – • • • – – – – –

Resistenza meccanica Alta Media Alta Media Bassa Alta Media Media Alta Alta Alta Media Bassa Alta Media Media Alta Alta Alta Media Media

Resistenza all'impatto Alta Alta Alta Alta Bassa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Bassa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Piccolo raggio di curvatura • • • • – • • • – – – • • • • • • • • • •

Omologazione UL per  
posa diretta interrata

• – – – – • – – – • • – – – – – – – – – –

Certificazioni

Omologazione UL 360 • – – – – • – – – • • – – • – – – – • – –

– CSA C22.2, N. 56: • – • – – • – – – • • – – • – – – – – – –

IEC/EN 61386-1, -23 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Certificazione NSF – – – – – – – – – – – – – – – – – – • • •

RoHS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N. pagina 20 21 22 23 26 28 29 30 31 34 38 39 40 42 43 44 46 47 50 51 52

•  Disponibile/Soddisfa requisiti             –  Non applicabile
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Codice
Applicazione tipica

LTGU LTGE LTGC Res. a olio LTAE LTTU LTTE LTXE LT6XE LTBU LTZU LTZE LTLE LTEU LTME LTCE LT4GE LT6GE LTFU LTFE LT6FE

Uso generico Res. a olio Alluminio
Per ampia gamma di 

temperature Temperature estreme Comp. Blue Senza alogeni EMC (RFI/ EMI) Acciaio inox Cibi e bevande 

Costruzione/materiali

Materiale anima Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Alluminio Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. SST 316L Acciaio galv. Acciaio galv. Acciaio galv. Alluminio Acciaio galv. Bronzo Bronzo SST 304 SST 316L Acciaio galv. Acciaio galv. SST 316L

Materiale rivestimento PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC TPR TPR PVC PU PU PU PU PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Giunzione a filo di rame • – – – – • – – – • • – – • – – – – • – –

Schermatura, treccia in rame stagnato – – – – – – – – – – – – – • – • – – – – –

Progettate per conformità UL 360 
dimensioni DI/DE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Colori guaine

Standard Grigio Grigio Nero Grigio Grigio Grigio Grigio Nero Nero Blu Nero Nero Grigio Nero Nero Nero Trasparente Grigio Bianco Bianco Trasparente

Opzionale Nero Nero – – Nero – – – – – – – – – – – Trasparente – –

Specifico per applicazione – – – – – – – – – • – – – – – – – – – – –

Gradi di protezione ingresso (con raccordo appropriato)

UL 50E Indoor Tipo 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UL 50E Outdoor Tipo 3, 3R, 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CSA C22.2 N. 60079-04 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IEC/EN 60529 IP66, IP67 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NEMA 250: 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NEMA 250: 4X – – – – • – – • • – – – – – – – • • – –

Formati commerciali

UL (pollici) 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 4 3/8 - 6 3/8 - 4 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2 3/8 - 2

CSA (mm) 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 155 12 - 155 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 103 12 - 103 12 - 103 12 - 155 12 - 103 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53 12 - 53

ISO BS EN (mm) 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 100 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63 16 - 63

Caratteristiche

Campi di temperatura

UL 360 	 A secco	 °C  Da -30 a +80 – – – –  Da -55 a +105 – – –  Da -30 a +80  Da -40 a +80 – –  Da -30 a +80 – – – –  Da -30 a +80 – –

CSA C22.2, N. 56 	 A secco	 °C  Da -30 a +75 –  Da -40 a +75 – –  Da -50 a +75 – – –  Da -30 a +75  Da -40 a +60 – – – – – – – – – –

Generale	 A secco	 °C –  Da -20 a +80 –  Da -30 a +80  Da -20 a +80 –  Da -55 a +105 Da -60 a +150 Da -60 a +150 – –  Da -40 a +80  Da -40 a +80 –  Da -55 a +105  Da -55 a +105  Da -20 a +80  Da -55 a +105 –  Da -20 a +60 Da -55 a +105

IEC EN 61386-1, -23 	 Generale 	 °C Da -25 a +90  Da -15 a +60 Da -45 a +90 Da -25 a +90  Da -15 a +60  Da -45 a +105  Da -45 a +105  Da -45 a +150 Da -45 a +150 Da -25 a +90 Da -45 a +90 Da -45 a +90 Da -45 a +90 Da -25 a +90 Da -45 a +105 Da -45 a +105  Da -15 a +60 Da -45 a +105 Da -25 a +90 Da -25 a +90 Da -45 a +105

Resistenza raggi UV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flessibile • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Basso rischio di incendio – – – – – – – • • – • • • – – – – – – – –

Senza alogeni – – – – – – – • • – • • • • – – – – – – –

Schermatura EMI – – – – – – – – – – – – – • • • – – – – –

Resistenza meccanica Alta Media Alta Media Bassa Alta Media Media Alta Alta Alta Media Bassa Alta Media Media Alta Alta Alta Media Media

Resistenza all'impatto Alta Alta Alta Alta Bassa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Bassa Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Piccolo raggio di curvatura • • • • – • • • – – – • • • • • • • • • •

Omologazione UL per  
posa diretta interrata

• – – – – • – – – • • – – – – – – – – – –

Certificazioni

Omologazione UL 360 • – – – – • – – – • • – – • – – – – • – –

– CSA C22.2, N. 56: • – • – – • – – – • • – – • – – – – – – –

IEC/EN 61386-1, -23 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Certificazione NSF – – – – – – – – – – – – – – – – – – • • •

RoHS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N. pagina 20 21 22 23 26 28 29 30 31 34 38 39 40 42 43 44 46 47 50 51 52

GUAINE FLESSIBILI METALLICHE - GUIDA DI SELEZIONE RAPIDA



14 CATALOGO PRODOTTI PRODOTTI GLOBALI PER SOLUZIONI GLOBALI

Prodotti

Designazione codice Ser. 5200, 5300
Ser. 5200GR, 

5300GR
Ser. 5200-PT, 

5300-PT Ser. 5300-HT Ser. 5200AL Ser. 5200ALGR Ser. 5300SST6 Ser. 5300SST6HT Ser. 5300-NB Ser. 5200 Ser. WMG
Ser. 5200, 

5300

Applicazioni tipiche

Uso generico
Uso generico, 
messa a terra

Uso generico, 
Quick Connect

Temperature 
estreme

Corrosione,  
Peso leggero

Corrosione, peso 
leggero, messa a terra Corrosione 

Corrosione e 
temp. estreme Uso generico

Guarnizioni 
a tenuta

Calze di 
trazione

Supporti 
guaina

Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato Alluminio Alluminio Acciaio inox 316 Acciaio inox 316
Ottone 

nichelato Acciaio inox Acciaio inox Vari

Standard, Omologazioni e certificazioni

UL 514B Omologazione         • • • • • • • • • • • –

CSA C22.2, No. 18.3 Certificazione     • • • • • • • • • • • –

IEC/EN 61386-1, -23 CE/EU DoC • • • • • • • • • – – –

RoHS Direttiva UE • • • • • • • • • • • •

Applicazione generica e soluzioni di installazione

Uso generico • • • • • • • – • • • •

Resistente all'olio • • • • • • • • • • • •

Ampia gamma di temperature • • • • – – • • • • • •

Temperature estreme – – – • – – – • – • • •

Alluminio – – – – • • – – – • • •

EMI/RFI • • – – – – – – – • • •

Data center e comunicazioni • • – – – – – – • • • •

Senza alogeni • • • • • • • • • • • •

Acciaio inox – – – – – – • • – • • •

Cibi e bevande – – – – – – • • – • • •

Indoor • • • • • • • • • • • •

Outdoor • • • • • • • • • • • •

Indoor/Outdoor - Elevata corrosione – – – – • • • • • • • •

Orientamento

Lineare da 3/8 a 6" da 3/8 a 6" da 3/8 a 1" da 3/8 a 6" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

45° da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 1" da 3/8 a 4" – – da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

90° da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 1" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

Formati commerciali

UL (pollici) da 3/8 a 6" da 3/8 a 6" da 3/8 a 1" da 3/8 a 6" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4"

CSA (mm) da 12 a 155 mm da 12 a 155 mm da 12 a 27 mm da 12 a 155 mm da 12 a 103 mm da 12 a 103 mm da 12 a 53 mm da 12 a 53 mm da 12 a 53 mm da 12 a 103 mm da 13 a 103 mm da 12 a 103 mm

ISO BS EN (mm) da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 32 mm da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 63 mm da 16 a 63 mm da 16 a 63 mm da 16 a 100 mm da 17 a 100 mm da 16 a 100 mm

Costruzione/Materiali

Tipi isolamento
Isolato,  

Non isolato
Isolato,  

Non isolato
Isolato,  

Non isolato Isolato Non isolato Non isolato Isolato Isolato Isolato – – –

Acciaio/ferro, zinco cromato • • • • – – – – – – – •

Alluminio (senza rame) – – – – • • – – – – – –

Acciaio inox 316 – – – – – – • • – • • •

Ottone nichelato – – – – – – – – • – – –

Temperature di esercizio  (Statico)

UL 514B   °C   Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 –

– CSA C22.2, N. 18:   °C   Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 –

IEC/EN 61386-1, -23   °C   Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -60 a +150 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -60 a +150 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 –

Protezione ingresso (guaine, raccordi e tenute)

UL 50E             Indoor Tipo 4, 12, 13 • • • • • • • • • • – –

                           Outdoor Tipo  3, 3R, 4 • • • • • • • • • • – –

– CSA C22.2, N. 94: 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • – –

NEMA 250 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • –

UL 50E, NEMA 250 4X – – – – – – • • – • – –

IEC/EN 60529 IP66, IP67 • • • • • • • • • • – –

N. pagina 24/32/37/41/45 24/32 25 33 27 27 49 33/53 37/41/45  

—
T&B Liquidtight Systems - Raccordi e accessori
Guida di selezione rapida

•  Disponibile/Soddisfa requisiti             –  Non applicabile
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Prodotti

Designazione codice Ser. 5200, 5300
Ser. 5200GR, 

5300GR
Ser. 5200-PT, 

5300-PT Ser. 5300-HT Ser. 5200AL Ser. 5200ALGR Ser. 5300SST6 Ser. 5300SST6HT Ser. 5300-NB Ser. 5200 Ser. WMG
Ser. 5200, 

5300

Applicazioni tipiche

Uso generico
Uso generico, 
messa a terra

Uso generico, 
Quick Connect

Temperature 
estreme

Corrosione,  
Peso leggero

Corrosione, peso 
leggero, messa a terra Corrosione 

Corrosione e 
temp. estreme Uso generico

Guarnizioni 
a tenuta

Calze di 
trazione

Supporti 
guaina

Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato Acciaio zincato Alluminio Alluminio Acciaio inox 316 Acciaio inox 316
Ottone 

nichelato Acciaio inox Acciaio inox Vari

Standard, Omologazioni e certificazioni

UL 514B Omologazione         • • • • • • • • • • • –

CSA C22.2, No. 18.3 Certificazione     • • • • • • • • • • • –

IEC/EN 61386-1, -23 CE/EU DoC • • • • • • • • • – – –

RoHS Direttiva UE • • • • • • • • • • • •

Applicazione generica e soluzioni di installazione

Uso generico • • • • • • • – • • • •

Resistente all'olio • • • • • • • • • • • •

Ampia gamma di temperature • • • • – – • • • • • •

Temperature estreme – – – • – – – • – • • •

Alluminio – – – – • • – – – • • •

EMI/RFI • • – – – – – – – • • •

Data center e comunicazioni • • – – – – – – • • • •

Senza alogeni • • • • • • • • • • • •

Acciaio inox – – – – – – • • – • • •

Cibi e bevande – – – – – – • • – • • •

Indoor • • • • • • • • • • • •

Outdoor • • • • • • • • • • • •

Indoor/Outdoor - Elevata corrosione – – – – • • • • • • • •

Orientamento

Lineare da 3/8 a 6" da 3/8 a 6" da 3/8 a 1" da 3/8 a 6" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

45° da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 1" da 3/8 a 4" – – da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

90° da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 1" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" TUTTI TUTTI TUTTI

Formati commerciali

UL (pollici) da 3/8 a 6" da 3/8 a 6" da 3/8 a 1" da 3/8 a 6" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 2" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4" da 3/8 a 4"

CSA (mm) da 12 a 155 mm da 12 a 155 mm da 12 a 27 mm da 12 a 155 mm da 12 a 103 mm da 12 a 103 mm da 12 a 53 mm da 12 a 53 mm da 12 a 53 mm da 12 a 103 mm da 13 a 103 mm da 12 a 103 mm

ISO BS EN (mm) da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 32 mm da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 100 mm da 16 a 63 mm da 16 a 63 mm da 16 a 63 mm da 16 a 100 mm da 17 a 100 mm da 16 a 100 mm

Costruzione/Materiali

Tipi isolamento
Isolato,  

Non isolato
Isolato,  

Non isolato
Isolato,  

Non isolato Isolato Non isolato Non isolato Isolato Isolato Isolato – – –

Acciaio/ferro, zinco cromato • • • • – – – – – – – •

Alluminio (senza rame) – – – – • • – – – – – –

Acciaio inox 316 – – – – – – • • – • • •

Ottone nichelato – – – – – – – – • – – –

Temperature di esercizio  (Statico)

UL 514B   °C   Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 –

– CSA C22.2, N. 18:   °C   Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 Da -20 a +105 –

IEC/EN 61386-1, -23   °C   Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -60 a +150 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -60 a +150 Da -25 a +105 Da -25 a +105 Da -25 a +105 –

Protezione ingresso (guaine, raccordi e tenute)

UL 50E             Indoor Tipo 4, 12, 13 • • • • • • • • • • – –

                           Outdoor Tipo  3, 3R, 4 • • • • • • • • • • – –

– CSA C22.2, N. 94: 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • – –

NEMA 250 3, 3R, 4, 12, 13 • • • • • • • • • • • –

UL 50E, NEMA 250 4X – – – – – – • • – • – –

IEC/EN 60529 IP66, IP67 • • • • • • • • • • – –

N. pagina 24/32/37/41/45 24/32 25 33 27 27 49 33/53 37/41/45  

RACCORDI E ACCESSORI - GUIDA DI SELEZIONE RAPIDA
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—
Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Codici

Da usare solo a titolo esplicativo dei codici, ma non come strumento di configurazione.

LT –6 G G CE S03

Guaine 
flessibili 
metalliche 
T&B 
Liquidtight 
Systems

Acciaio inox
4 = SST 304
6 = SST 316

Applicazioni
A = Alluminio
B = Computer Blue
C = �EMC alte prestazioni 

EMC
E = EMC prestazioni 
standard EMC
F = Cibi e bevande
G = Uso generico
L = �Alluminio senza 

alogeni
M = �EMC prestazioni 

medie
O = Resistente all'olio
T = Ampia gamma temp
X = Temp. estreme
Z = Senza alogeni

Certificazioni
C = CSA, CE
E = IEC/CE
U = UL, CSA, CE

Formati commerciali
	 UL 	 CSA 	 BS EN
S01 = 	 3/8" 	 12mm 	 16mm
S02 = 	 1/2" 	 16mm 	 20mm
S03 = 	 3/4" 	 21mm 	 25mm
S04 = 	 1" 	 27mm 	 32mm
S05 = 	 1-1/4" 	 35mm 	 40m
S06 = 	 1-1/2" 	 41mm 	 50mm
S07 = 	 2" 	 53mm 	 63mm
S08 = 	 2-1/2" 	 63mm 	 70mm
S09 = 	 3" 	 78mm 	 80mm
S11 = 	 4" 	 103mm 	 100mm
S12 = 	 5" 	 129mm 	 –
S13 = 	 6" 	 155mm 	 –

Colori
B = Nero
C = Trasparente
E = Arancione
G = Grigio
L = Blu
N = Verde
R = Rosso
W = Bianco
Y = Giallo K

Lunghezza confezione
Codice 	 Piedi 	 Metri	
Confezionamento
A = 	 25 	 8 	 Scatola
B = 	 50 	 15 	 Scatola
C = 	 100 	 30 	� Scatola/

Bobina
E = 	 150 	 45 	 Bobina
G = 	 200 	 60 	 Bobina
L = 	 250 	 75 	 Bobina
N = 	 275 	 80 	 Bobina
R = 	 300 	 90 	 Bobina
W = 	 400 	 120 	 Bobina
Y = 	 500 	 150 	 Bobina
L = 	 1000 	 300 	 Bobina
P = 	 175 	 50 	 Bobina
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—
Uso generico - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTGU - omologazione UL

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di  
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTGUS01G-C 100 30 LTGUS01G-K 500 150 LTGUS01G-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTGUS02G-C 100 30 LTGUS02G-K 500 150 LTGUS02G-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTGUS03G-C 100 30 LTGUS03G-K 500 150 LTGUS03G-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

da 20,8 a 21,3 
(21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTGUS04G-C 100 30 LTGUS04G-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

da 25,4 a 27,1 
(26,8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTGUS05G-B 50 15 LTGUS05G-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

da 35,1 a 35,8 
(35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTGUS06G-B 50 15 LTGUS06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

da 40,0 a 40,6 
(40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTGUS07G-B 50 15 LTGUS07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

da 51,3 a 51,9 
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTGUS08G-A 25 8 LTGUS08G-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

da 63,0 a 63,6 
(63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTGUS09G-A 25 8 LTGUS09G-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

da 78,0 a 78,7 
(78,4)

10,0 254 

4" 103 100 LTGUS11G-A 25 8 LTGUS11G-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C  

(da -22 a +176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

CSA A secco: Da -30 a +75°C  
(da -22 a +167°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

CSA C 22.2, N. 56
File N. LR 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-102

Tipo LTGU - uso generico
Con omologazione UL, certificazione CSA e CE per uso generico in 
applicazioni in cui sono necessarie giunzioni e prestazioni elevate 
in condizioni ambientali difficili
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio 
con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Grigio (Standard), Nero (Opzionale)

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000001. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Uso generico - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTGE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTGES01G-C 100 30 LTGES01G-K 500 150 LTGES01G-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5) 
1,5 38

1/2 16 20 LTGES02G-C 100 30 LTGES02G-K 500 150 LTGES02G-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0) 

2,0 51

 3/4 21 25 LTGES03G-C 100 30 LTGES03G-K 500 150 LTGES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

da 20,8 a 21,3  
(21,1)

2,5 64

1 27 32 LTGES04G-C 100 30 LTGES04G-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

da 26,4 a 27,1  
(26,8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTGES05G-B 50 15 LTGES05G-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

da 35,1 a 35,8 
(35,5) 

3,5 89

1-1/2  41 50 LTGES06G-B 50 15 LTGES06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

da 40,0 a 40,6 
(40,3) 

4,5 114

2 53 63 LTGES07G-B 50 15 LTGES07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

da 51,3 a 51,9  
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTGES08G-A 25 8 LTGES08G-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

da 63,0 a 63,6 
(63,3) 

8,0 203

3 78 80 LTGES09G-A 25 8 LTGES09G-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

da 78,0 a 78,7 
(78,4) 

10,0 254

4 103 100 LTGES11G-A 25 8 LTGES11G-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a 05,6 
(102,1)

12,0 305

5 129 --- LTGES12G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085) 

da 78,0 a 78,7 
(78,4) 

17,5 445

6 155 --- LTGES13G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a  
103,6 (102,1)

22,5 572

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C  

(da -4 a +176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C  
(da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -15 a +60°C (da +5 a +140°F)

Tipo LTGE - uso generico
Progettate per soddisfare i requisiti dimensionali degli standard 
UL e CSA per diametro interno ed esterno, largamente utilizzate in 
ambienti industriali che richiedono una certa flessibilità per far 
fronte a movimenti e vibrazioni
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio 
Colore: Grigio (Standard), Nero (Opzionale)

USO GENERICO - GUAINE FLESSIBILI METALLICHE T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS - TIPO LTGE - CERTIFICAZIONE CE

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-160

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000002. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Uso generico - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTGC - certificazione CSA

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

US CSA 
ISO/
BS EN Imballo Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo nterno

Pollici mm mm Codice   Piedi M Codice   Piedi M Codice   Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTGCS01B-C 100 30 LTGCS01B-K 500 150 LTGCS01B-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51

1/2 16 20 LTGCS02B-C 100 30 LTGCS02B-K 500 150 LTGCS02B-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,3 84

3/4 21 25 LTGCS03B-C 100 30 LTGCS03B-K 500 150 LTGCS03B-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

da 20,8 a 21,3 
(20,0)

4,3 109

1 27 32 LTGCS04B-C 100 30 LTGCS04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

da 26,4 a 27,1  
(26,8)

6,5 1650

1-1/4 35 40 LTGCS05B-B 50 15 LTGCS05B-E 200 60 --- --- --- No  da 1,380 a 
1,410 (1,395)

da 35,1 a 35,8 
(35,5)

8,0 203

1-1/2 41 50 LTGCS06B-B 50 15 LTGCS06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

da 40,0 a 40,6 
(40,3) 

9,0 229

2 53 63 LTGCS07B-B 50 15 LTGCS07B-C 100 30 --- --- --- No  da 2,020 a 
2,045 (2,032)

da 51,3 a 51,9 
(51,6)

11,0 279

2-1/2 63 70 LTGCS08B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No  da 2,480 a 
2,505 (2,492)

da 63,0 a 63,6 
(63,3)

14,8 376

3 78 80 LTGCS09B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No  da 3,070 a 
3,100 (3,085)

da 78,0 a 78,7 
(78,3)

17,5 445

4 103 100 LTGCS11B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a 
05,6 (102,1)

24,0 610

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
CSA A secco: Da -40 a +75 (da -40 a +167)

Olio: Da -40 a +70°C (da -40 a +158°F)

Umido: Da -40 a +60°C  
(da -40 a +140°F)

IEC/CE Gen: Da -45 a +90°C (da -49 a +176°F)

Tipo LTGC - uso generico
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna per uso generico con 
conformità CSA che assicurano prestazioni eccellenti in fatto di 
resistenza e tenuta e soddisfano gli standard CEC
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio 
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-158

– CSA C22.2, N. 56:
File N. LR-72635

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000003. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Resistenza all'olio - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTOE - certificazione CE

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -30 a +80°C  

(da -22 a +176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C (da -22 a 
+140°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande

Intervallo DI
(Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTOES01G-C 100 30 LTOES01G-K 500 150 LTOES01G-L 1.000 300 No Da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5) 
1,5 38

1/2 16 20 LTOES02G-C 100 30 LTOES02G-K 500 150 LTOES02G-L 1.000 300 No Da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0) 

2,0 51

3/4 21 25 LTOES03G-C 100 30 LTOES03G-K 500 150 LTOES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

da 20,8 a 21,3  
(21,1)

2,5 64

1 27 32 LTOES04G-C 100 30 LTOES04G-J 400 120 --- --- --- No Da 1,041 a 
1,066 (1,053)

da 26,4 a 27,1  
(26,8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTOES05G-B 50 15 LTOES05G-E 200 60 --- --- --- No Da 1,380 a 
1,410 (1,395)

da 35,1 a 35,8 
(35,5) 

3. 5 89

1-1/2 41 50 LTOES06G-B 50 15 LTOES06G-D 150 45 --- --- --- No Da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

da 40,0 a 40,6 
(40,3) 

4,5 114

2 53 63 LTOES07G-B 50 15 LTOES07G-C 100 30 --- --- --- No Da 2,020 a 
2,045 (2,032)

da 51,3 a 51,9  
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTOES08G-A 25 8 LTOES08G-G 275 80 --- --- --- No Da 2,480 a 
2,505 (2,492)

da 63,0 a 63,6 
(63,3) 

8,0 203

3 78 80 LTOES09G-A 25 8 LTOES09G-P 175 50 --- --- --- No Da 3,070 a 
3,100 (3,085) 

da 78,0 a 78,7 
(78,4) 

8,0 203

4 103 100 LTOES11G-A 25 8 LTOES11G-C 100 30 --- --- --- No Da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a 
05,6 (102,1)

12,0 305

5 129 --- LTOES12G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No Da 3,070 a 
3,100 (3,085)

da 78,0 a 78,7 
(78,4) 

17,5 445

6 155 --- LTOES13G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

da 101,6 a 
105,6 (102,1)

22,5 572

Tipo LTOE - resistente all'olio
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna con conformità CE 
resistenti all'olio dotati di rivestimento in PVC di alta qualità per 
contrastare la forte esposizione a olio e altri materiali.
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato,rivestimento in PVC liscio  
Colore: Grigio (Standard)

USO GENERICO - GUAINE FLESSIBILI METALLICHE T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS - TIPO LTOE - CERTIFICAZIONE CE

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-159

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000007. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Uso generico - Raccordi e accessori
Serie 5200/5300 Acciaio

—
Raccordo LT in acciaio - con messa a terra

Raccordi
Serie 5200/5300  

T&B Liquidtight Systems
Serie 5200/5300 GR 

T&B Liquidtight Systems - con messa a terra

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Non isolato Isolato Non isolato

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice

Lineare 
 Codice 

45° 
Codice 

90°
Codice

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331 5341 5351 5231 5241 5251 5331GR 5341GR 5351GR  5231GR 5241GR 5251GR

ISO M16 9360 9340 9350 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 13,5 7362 7342 7352 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332 5342 5352 5232 5242 5252 5332GR 5342GR 5352GR 5232GR 5242GR 5252GR

ISO M20 9362 9342 9352TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 16 7363 7343 7353 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333 5343 5353 5233 5243 5253 5333GR 5343GR 5353GR 5233GR 5243GR 5253GR

ISO M25 9363 9343TB 9353TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 21 7364 7344-TB 7354 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334-TB 5344 5354 5234 5244 5254 5334GR 5344GR 5354GR 5234GR 5244GR 5254GR

ISO M32 9364 9344 9354TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 29 7365 7345 7355 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335 5345 5355 5235 5245 5255 5335GR 5345GR 5355GR 5235GR 5245GR 5255GR

ISO M40 9365 9345 9355 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 36 7366 7346 7356 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336 5346 5356 5236 5246 5256 5336GR 5346GR 5356GR 5236GR 5246GR 5256GR

ISO M50 9366 9346 9356 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 42 7367 7347 7357 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337 5347 5357 5237 5247 5257 5337GR 5347GR 5357GR 5237GR 5247GR 5257GR

ISO M63 9367 9347 9357 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 48 7368 7348-TB 7358 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338 5348 5358 5238 5248 5258 5338GR 5348GR 5358GR 5238GR 5248GR 5258GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339 5349 5359 5239 5249 5259 5339GR 5349GR 5359GR 5239GR 5249GR 5259GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340 5350 5360 5240 5250 5260 5340GR 5350GR 5360GR 5240GR 5250GR 5260GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 129 --- NPT 5“ 5385 --- --- 5285 --- --- 5385GR --- --- 5285GR --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6 155 --- NPT 6“ 5386 --- --- --- --- --- 5386GR --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tutti i raccordi NPT sono forniti completi di dadi

Certificazioni

—
Raccordo LT in acciaio

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23 
DoC: EC-12-7185

CSA C22.2, N.18.3
File N. �LR-2884 

LR-4484
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—
Uso generico - Raccordi e accessori
Serie 5200/5300-PT Quick Connect®

—
Serie 5200/5300-PT T&B Liquidtight Systems - Quick Connect®

Raccordi
Serie 5200/5300-PT  

T&B Liquidtight Systems - Quick Connect® Accessori

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Non isolato

*Guarnizione  
a tenuta

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2“ 5331-PT 5341-PT 5351-PT 5231-PT 5241-PT 5251-PT 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16

ISO M16 --- --- --- --- --- ---

PG 13,5 --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2“ 5332-PT 5342-PT 5352-PT 5232-PT 5242-PT 5252-PT 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20

ISO M20 --- --- --- --- --- ---

PG 16 --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4“ 5333-PT 5343-PT 5353-PT 5233-PT 5243-PT 5253-PT 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25

ISO M25 --- --- --- --- --- ---

PG 21 --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334-PT 5344-PT 5354-PT 5234-PT 5244-PT 5254-PT 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32

ISO M32 --- --- --- --- --- ---

PG 29 --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ --- --- --- --- --- --- 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40

ISO M40 --- --- --- --- --- ---

PG 36 --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ --- --- --- --- --- --- 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50

ISO M50 --- --- --- --- --- ---

PG 42 --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ --- --- --- --- --- --- 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63

ISO M63 --- --- --- --- --- ---

PG 48 --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ --- --- --- --- --- --- 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ --- --- --- --- --- --- 5269 WMG-LT9 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ --- --- --- --- --- --- 5270 WMG-LT10 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

5 129 --- NPT 5“ --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

6 155 --- NPT 6“ --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 

Certificazioni

USO GENERICO - RACCORDI E ACCESSORI - SERIE 5200/5300

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23
DoC: EC-12-7190

CSA C22.2, N.18.3
File N. �LR-2884 

LR-4484
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—
Alluminio - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTAE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTAES01G-C 100 30 LTGES01G-K 500 150 LTAES01G-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12, 

8 (12,5) 
2,0 51

1/2 16 20 LTAES02G-C 100 30 LTGES02G-K 500 150 LTAES02G-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16, 
3 (16,0) 

2,5 64

 3/4 21 25 LTAES03G-C 100 30 LTAES02G-K 500 150 LTAES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 21, 
3 (21,1) 

3,0 76

1 27 32 LTAES04G-C 100 30 LTAES04G-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27, 
1(26,8) 

4,0 102

1-1/4 35 40 LTAES05G-B 50 15 LTAES05G-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 35, 
8(35,5) 

4,5 114

1-1/2  41 50 LTAES06G-B 50 15 LTAES06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 40, 
6(40,3) 

5,5 140

2 53 63 LTAES07G-B 50 15 LTAES07G-C 100 30 --- --- --- No No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51, 
9 (51,6)

7,0 178

2-1/2 63 70 LTAES08G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 63, 
6 (63,3)

9,5 241

3 78 80 LTAES08G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78, 
7 (78,4)

11,5 292

4 103 100 LTAES11G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
05,6 (102,1)

14,0 356

5 129 --- LTAES12G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,975 a 
5,035 (5,005) 

Da 126,4 a 
127,9 (127,1)

20,0 508

6 155 --- LTAES13G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 6,015 a 
6,075 (6,045)

Da 152,8 a 
154,3 (153,5) 

22,5 572

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C  

(da -4 a +176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C (da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -15 a +60°C (da +5 a +140°F)

Tipo LTAE - uso generico
Guaine flessibili in alluminio a tenuta stagna con conformità CE 
che garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti corrosivi e 
negli impianti che richiedono l'uso di materiale leggero.
Materiali: Anma in alluminio, rivestimento in PVC liscio,  
Colore: Grigio (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-162

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000008. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Raccordi Accessori

Serie 5200AL  
T&B Liquidtight Systems

Serie 5200ALGR  
T&B Liquidtight Systems 

- con messa a terra

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Non isolato

*Guarnizione  
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2“ 5231AL --- 5251AL 5231ALGR --- 5251ALGR 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16

ISO M16 --- --- --- --- --- ---

PG 13,5 --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2“ 5232AL --- 5252AL 5232ALGR --- 5252ALGR 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20

ISO M20 --- --- --- --- --- ---

PG 16 --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4“ 5233AL --- 5253AL 5233ALGR --- 5253ALGR 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25

ISO M25 --- --- --- --- --- ---

PG 21 --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5234AL --- 5254AL 5234ALGR --- 5254ALGR 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32

ISO M32 --- --- --- --- --- ---

PG 29 --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5235AL --- 5255AL 5235ALGR --- 5255ALGR 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40

ISO M40 --- --- --- --- --- ---

PG 36 --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5236AL --- 5256AL 5236ALGR --- 5256ALGR 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50

ISO M50 --- --- --- --- --- ---

PG 42 --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5237AL --- 5257AL 5237ALGR --- 5257ALGR 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63

ISO M63 --- --- --- --- --- ---

PG 48 --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5238AL --- 4) 5238ALGR --- 4) 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5239AL --- 4) 5239ALGR --- 4) 5269 WMG-LT9 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5240AL --- 4) 5240ALGR --- 4) 5270 WMG-LT10 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

5 129 --- NPT 5“ --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

6 155 --- NPT 6“ --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---
 
*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 

—
Alluminio - Raccordi e accessori
Serie 5200AL

Certificazioni

—
Serie 5200AL T&B Liquidtight Systems

—
Serie 5200ALGR T&B Liquidtight Systems - con messa a terra

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23 
DoC: EC-12-7187

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484
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—
Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Guaine flessibili 
metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTTU - omologazione UL

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000004. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTTUS01G-C 100 30 LTTUS01G-K 500 150 LTTUS01G-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTTUS02G-C 100 30 LTTUS02G-K 500 150 LTTUS02G-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTTUS03G-C 100 30 LTTUS03G-K 500 150 LTTUS03G-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 21,3
(21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTTUS04G-C 100 30 LTTUS04G-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26,8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTTUS05G-B 50 15 LTTUS05G-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 35,8
(35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTTUS06G-B 50 15 LTTUS06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 40,6
(40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTTUS07G-B 50 15 LTTUS07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTTUS08G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 63,6
(63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTTUS09G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4" 103 100 LTTUS11G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -55 a +105°C  

(da -67 a +221°F)

Olio: Da -55 a +70°C (da -67 a +158°F)

Umido: Da -55 a +60°C  
(da -67 a +140°F)

CSA A secco: Da -30 a +75°C  
(da -22 a +167°F)

IEC/CE Gen: Da -45 a +105°C (da -49 a +221°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-100

Tipo LTGU - ampia gamma di temperature e temperature estreme
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna omologate UL che 
garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti con ampia gamma 
di temperature sia alte che basse
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio
con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Grigio (Standard), Nero (Opzionale)
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—
Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Guaine flessibili 
metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTTE - certificazione CE

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000005. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTTES01G-C 100 30 LTTES01G-K 500 150 LTTES01G-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5) 
1,5 38

1/2 16 20 LTTES02G-C 100 30 LTTES02G-K 500 150 LTTES02G-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0) 

2,0 51

 3/4 21 25 LTTES03G-C 100 30 LTTES03G-K 500 150 LTTES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 21,3
(21,1) 

2,5 64

1 27 32 LTTES04G-C 100 30 LTTES04G-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26,8) 

3,0 76

1-1/4 35 40 LTTES05G-B 50 15 LTTES05G-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 35,8 
(35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTTES06G-B 50 15 LTTES06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 40,6
(40,3) 

4,5 114

2 53 63 LTTES07G-B 50 15 LTTES07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6) 

5,5 140

2-1/2 63 70 LTTES08G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 63,6
(63,3) 

8,0 203

3 78 80 LTTES09G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4) 

10,0 254

4 103 100 LTTES11G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
05,6 (102,1)

12,0 305

5 129 --- LTTES12G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,975 a 
5,035 (5,005) 

Da 126,4 a 
127,9 (127,1)

17,5 445

6 155 --- LTTES13G-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 6,015 a 
6,075 (6,045)

Da 152,8 a 
154,3 (153,5)

22,5 572

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C (da -4 a 

+176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C (da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -55 a +105°C (da +67 a +221°F)

Tipo LTTE - ampia gamma di temperature e temperature estreme
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna con conformità CE per 
ampia gamma di temperature che garantiscono prestazioni 
eccellenti in ambienti con temperature sia alte che basse
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato,rivestimento in PVC liscio 
Colore: Grigio (Standard), Nero (Opzionale)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-156
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—
Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Guaine flessibili 
metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTXE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTXES01B-C 100 30 LTXES01B-K 500 150 LTXES01B-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTXES02B-C 100 30 LTXES02B-K 500 150 LTXES02B-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

3/4 21 25 LTXES03B-C 100 30 LTXES03B-K 500 150 LTXES03B-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTXES04B-C 100 30 LTXES04B-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26,8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTXES05B-B 50 15 LTXES05B-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2 41 50 LTXES06B-B 50 15 LTXES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTXES07B-B 50 15 LTXES07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTXES08B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LTXES09B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4" 103 100 LTXES11B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -20 a +80°C (da -4 a 

+176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C (da -4 a +140°F)

GEN A secco: Da -60 a +150°C (da -76 a 
+302°F)

IEC/CE Gen: Da -45 a +150°C (da -49 a +302°F)

CertificazioniTipo LTXE - ampia gamma di temperature e temperature estreme
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna con conformità CE per 
temperature estreme che garantiscono prestazioni eccellenti in 
ambienti con temperature estreme sia alte che basse
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio
Colore: Nero (Standard)

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-157

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000006. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Guaine flessibili 
metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LT6XE SST 316L - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LT6XES01B-C 100 30 LT6XES01B-K 500 150 LT6XES01B-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5) 
1,5 38

1/2 16 20 LT6XES02B-C 100 30 LT6XES02B-K 500 150 LT6XES02B-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0) 

2,0 51

 3/4 21 25 LT6XES03B-C 100 30 LT6XES03B-K 500 150 LT6XES03B-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LT6XES04B-C 100 30 LT6XES04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26,8) 

3,0 76

1-1/4 35 40 LT6XES05B-B 50 15 LT6XES05B-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5) 

3,5 89

1-1/2  41 50 LT6XES06B-B 50 15 LT6XES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3) 

4,5 114

2 53 63 LT6XES07B-B 50 15 LT6XES07B-C 100 30 --- --- --- No No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6) 

5,5 140

2-1/2 63 70 LT6XES08B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3) 

8,0 203

3 78 80 LT6XES09B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4) 

10,0 254

4 103 100 LT6XES11B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
05,6 (102,1)

12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -60 a +150°C  

(da -76 a +302°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C (da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -45 a +150°C (da -49 a +302°F)

Tipo LT6XE SST 316L - temperature estreme
Guaine flessibili in acciaio inox 316L a tenuta stagna per temperature 
estreme con conformità CE che garantiscono prestazioni eccellenti in 
ambienti molto corrosivi e in presenza di temperature estreme
Materiali: Anima in acciaio inox 316L, rivestimento in PVC liscio 
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-178

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000088. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Raccordi e accessori
Serie 5200/5300 Acciaio

Raccordi

Serie 5200/5300  
T&B Liquidtight Systems

Serie 5200/5300GR  
T&B Liquidtight Systems - con messa a terra

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Non isolato Isolato Non isolato

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice

Diritto 
 Codice 

45° 
Codice 

90°
Codice

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331 5341 5351 5231 5241 5251 5331GR 5341GR 5351GR  5231GR 5241GR 5251GR

ISO M16 9360 9340 9350 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 13,5 7362 7342 7352 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332 5342 5352 5232 5242 5252 5332GR 5342GR 5352GR 5232GR 5242GR 5252GR

ISO M20 9362 9342 9352TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 16 7363 7343 7353 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333 5343 5353 5233 5243 5253 5333GR 5343GR 5353GR 5233GR 5243GR 5253GR

ISO M25 9363 9343TB 9353TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 21 7364 7344-TB 7354 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334 5344 5354 5234 5244 5254 5334GR 5344GR 5354GR 5234GR 5244GR 5254GR

ISO M32 9364 9344 9354TB --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 29 7365 7345 7355 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335 5345 5355 5235 5245 5255 5335GR 5345GR 5355GR 5235GR 5245GR 5255GR

ISO M40 9365 9345 9355 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 36 7366 7346 7356 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336 5346 5356 5236 5246 5256 5336GR 5346GR 5356GR 5236GR 5246GR 5256GR

ISO M50 9366 9346 9356 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 42 7367 7347 7357 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337 5347 5357 5237 5247 5257 5337GR 5347GR 5357GR 5237GR 5247GR 5257GR

ISO M63 9367 9347 9357 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG 48 7368 7348-TB 7358 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338 5348 5358 5238 5248 5258 5338GR 5348GR 5358GR 5238GR 5248GR 5258GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339 5349 5359 5239 5249 5259 5339GR 5349GR 5359GR 5239GR 5249GR 5259GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340 5350 5360 5240 5250 5260 5340GR 5350GR 5360GR 5240GR 5250GR 5260GR

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5 129 --- NPT 5“ 5385 --- --- 5285 --- --- 5385GR --- --- 5285GR --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6 155 --- NPT 6“ 5386 --- --- --- --- --- 5386GR --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Certificazioni

—
Serie 5200/5300 
T&B Liquidtight Systems

—
Serie 5200/5300GR 
T&B Liquidtight Systems - con messa a terra

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23
DoC: EC-12-7185

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484



31

Raccordi Accessori

Serie 5300-HT  
Alte temp.

Serie 5300SST6HT 
SST 316 - Alte temp.

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Isolato

*Guarnizione  
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

**Dadi
SST

Codice
UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331-HT 5341-HT 5351-HT 5331SST6HT 5341SST6HT 5351SST6HT 5261-HT WMG-LT1 CLIP A P/16 LNSS038

ISO M16 --- --- --- 9360SST6HT 9340SST6HT 9350SST6HT LNSSM16

PG 13,5 --- --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332-HT 5342-HT 5352-HT 5332SST6HT 5342SST6HT 5352SST6HT 5262-HT WMG-LT2 CLIP A P/20 LNSS050

ISO M20 --- --- --- 9362SST6HT 9342SST6HT 9352SST6HT LNSSM20

PG 16 --- --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333-HT 5343-HT 5353-HT 5333SST6HT 5343SST6HT 5353SST6HT 5263-HT WMG-LT3 CLIP A P/25 LNSS075

ISO M25 --- --- --- 9363SST6HT 9343SST6HT 9353SST6HT LNSSM25

PG 21 --- --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334-HT 5344-HT 5354-HT 5334SST6HT 5344SST6HT 5354SST6HT 5264 -HT WMG-LT4 CLIP A P/32 LNSS100

ISO M32 --- --- --- 9364SST6HT 9344SST6HT 9354SST6HT LNSSM32

PG 29 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335-HT 5345-HT 5355-HT 5335SST6HT 5345SST6HT 5355SST6HT 5265 -HT WMG-LT5 CLIP A P/40 LNSS125

ISO M40 --- --- --- 9365SST6HT 9345SST6HT 9355SST6HT LNSSM40

PG 36 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336-HT 5346-HT 5356-HT 5336SST6HT 5346SST6HT 5356SST6HT 5266 -HT WMG-LT6 CLIP A P/50 LNSS150

ISO M50 --- --- --- 9366SST6HT 9346SST6HT 9356SST6HT LNSSM50

PG 42 --- --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337-HT 5347-HT 5357-HT 5337SST6HT 5347SST6HT 5357SST6HT 5267 -HT WMG-LT7 CLIP A P/63 LNSS200

ISO M63 --- --- --- 9367SST6HT 9347SST6HT 9357SST6HT LNSSM63

PG 48 --- --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338-HT 5348-HT 5358-HT --- --- --- 5268 -HT WMG-LT8 CLIP A P/75 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339-HT 5349-HT 5359-HT --- --- --- 5269 -HT WMG-LT9 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340-HT 5350-HT 5360-HT --- --- --- 5270 -HT WMG-LT10 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

5 129 --- NPT 5“ 5385-HT --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

6 155 --- NPT 6“ 5386-HT --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri
**I dadi devono essere ordinati separatamente per i raccordi 5300-NB LT

—
Per ampia gamma di temperature e temperature estreme - Raccordi e accessori
Serie 5300-HT/ 5300SST6HT - Alte temperature

Certificazioni

—
Serie 5300-HT T&B Liquidtight 
Systems - Alte temperature

—
Serie 5300SST6HT - Alte temp.

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23
DoC: �EC-12-7191 

EC-12-7192
CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484
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—
Computer Blue e applicazioni specifiche - Guaine flessibili metalliche T&B 
Liquidtight Systems
Tipo LTBU - Computer Blue, omologazione UL.

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTBUS01L-C 100 30 LTBUS01L-K 500 150 LTBUS01L-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTBUS02L-C 100 30 LTBUS02L-K 500 150 LTBUS02L-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTBUS03L-C 100 30 LTBUS03L-K 500 150 LTBUS03L-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTBUS04L-C 100 30 LTBUS04L-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTBUS05L-B 50 15 LTBUS05L-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTBUS06L-B 50 15 LTBUS06L-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTBUS07L-B 50 15 LTBUS07L-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTBUS08L-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTBUS09L-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LTBUS11L-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C  

(da -22 a +176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

CSA A secco: Da -30 a +75°C  
(da -22 a +167°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-101

Tipo LTBU - Computer Blue, omologazione UL.
Generalmente in uso nelle sale computer, nei data center e in 
infrastrutture in cui si rende necessaria una capacità di resistenza 
all'impatto e allo schiacciamento per proteggere linee di 
comunicazione e conduttori di alimentazione vitali 
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio
con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Blu (Standard), colori opzionali su richiesta

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000009. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Computer Blue e applicazioni specifiche - Guaine flessibili metalliche T&B 
Liquidtight Systems
Tipo LTBU - colori per applicazioni specifiche, omologazione UL.

Dimensioni nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTBUS01R-C 100 30 Sì da 0,484 a 0,505 (0,493) da 12,3 a 12,8 (12,5) 2,0 51

1/2 16 20 LTBUS02R-C 100 30 Sì da 0,622 a 0,642 (0,632) da 15,8 a 16,3 (16,0) 3,0 76

 3/4 21 25 LTBUS03R-C 100 30 Sì da 0,820 a 0,840 (0,830) da 20,8 a 21,3 (21,1) 4,2 107

1 27 32 LTBUS04R-C 100 30 Sì da 1,041 a 1,066 (1,053) da 25,4 a 27,1 (26,8) 5,5 140

1-1/4 35 40 LTBUS05R-B 50 15 Sì da 1,380 a 1,410 (1,395) da 35,1 a 35,8 (35,5) 7,0 178

1-1/2  41 50 LTBUS06R-B 50 15 No da 1,575 a 1,600 (1,587) da 40,0 a 40,6 (40,3) 4,5 114

2 53 63 LTBUS07R-B 50 15 No da 2,020 a 2,045 (2,032) da 51,3 a 51,9 (51,6) 6,0 152

2-1/2 63 70 LTBUS08R-A 25 8 No da 2,480 a 2,505 (2,492) da 63,0 a 63,6 (63,3) 8,0 203

3 78 80 LTBUS09R-A 25 8 No da 3,070 a 3,100 (3,085) da 78,0 a 78,7 (78,4) 10,0 254

4 103 100 LTBUS11R-A 25 8 No da 4,000 a 4,040 (4,020) da 101,6 a 102,6 (102,1) 12,0 305

Dimensioni nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTBUS01Y-C 100 30 Sì da 0,484 a 0,505 (0,493) da 12,3 a 12,8 (12,5) 2,0 51

1/2 16 20 LTBUS02Y-C 100 30 Sì da 0,622 a 0,642 (0,632) da 15,8 a 16,3 (16,0) 3,0 76

 3/4 21 25 LTBUS03Y-C 100 30 Sì da 0,820 a 0,840 (0,830) da 20,8 a 21,3 (21,1) 4,2 107

1 27 32 LTBUS04Y-C 100 30 Sì da 1,041 a 1,066 (1,053) da 25,4 a 27,1 (26,8) 5,5 140

1-1/4 35 40 LTBUS05Y-B 50 15 Sì da 1,380 a 1,410 (1,395) da 35,1 a 35,8 (35,5) 7,0 178

1-1/2  41 50 LTBUS06Y-B 50 15 No da 1,575 a 1,600 (1,587) da 40,0 a 40,6 (40,3) 4,5 114

2 53 63 LTBUS07Y-B 50 15 No da 2,020 a 2,045 (2,032) da 51,3 a 51,9 (51,6) 6,0 152

2-1/2 63 70 LTBUS08Y-A 25 8 No da 2,480 a 2,505 (2,492) da 63,0 a 63,6 (63,3) 8,0 203

3 78 80 LTBUS09Y-A 25 8 No da 3,070 a 3,100 (3,085) da 78,0 a 78,7 (78,4) 10,0 254

4 103 100 LTBUS11Y-A 25 8 No da 4,000 a 4,040 (4,020) da 101,6 a 102,6 (102,1) 12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C  

(da -22 a +176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

CSA A secco: Da -30 a +75°C  
(da -22 a +167°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Certificazioni

UL340
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-101

Certificazioni

UL340
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-101

Tipo LTBU rosso - omologazione UL
Generalmente in uso nei circuiti antincendio, di sicurezza e di 
emergenza

Tipo LTBU giallo - omologazione UL
Generalmente in uso in circuiti ad alta tensione, attrezzature speciali  
e aree di rischio

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000009. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Vedere anche pagina 72 per 

ulteriori informazioni.
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—
Computer Blue e applicazioni specifiche - Guaine flessibili metalliche T&B 
Liquidtight Systems
Tipo LTBU - colori per applicazioni specifiche, omologazione UL.

Dimensioni nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTBUS01N-C 100 30 Sì da 0,484 a 0,505 (0,493) da 12,3 a 12,8 (12,5) 2,0 51

1/2 16 20 LTBUS02N-C 100 30 Sì da 0,622 a 0,642 (0,632) da 15,8 a 16,3 (16,0) 3,0 76

 3/4 21 25 LTBUS03N-C 100 30 Sì da 0,820 a 0,840 (0,830) da 20,8 a 21,3 (21,1) 4,2 107

1 27 32 LTBUS04N-C 100 30 Sì da 1,041 a 1,066 (1,053) da 25,4 a 27,1 (26,8) 5,5 140

1-1/4 35 40 LTBUS05N-B 50 15 Sì da 1,380 a 1,410 (1,395) da 35,1 a 35,8 (35,5) 7,0 178

1-1/2  41 50 LTBUS06N-B 50 15 No da 1,575 a 1,600 (1,587) da 40,0 a 40,6 (40,3) 4,5 114

2 53 63 LTBUS07N-B 50 15 No da 2,020 a 2,045 (2,032) da 51,3 a 51,9 (51,6) 6,0 152

2-1/2 63 70 LTBUS08N-A 25 8 No da 2,480 a 2,505 (2,492) da 63,0 a 63,6 (63,3) 8,0 203

3 78 80 LTBUS09N-A 25 8 No da 3,070 a 3,100 (3,085) da 78,0 a 78,7 (78,4) 10,0 254

4 103 100 LTBUS11N-A 25 8 No da 4,000 a 4,040 (4,020) da 101,6 a 102,6 (102,1) 12,0 305

Dimensioni nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTBUS01E-C 100 30 Sì  da 0,484 a 0,505 (0,493) da 12,3 a 12,8 (12,5) 2,0 51

1/2 16 20 LTBUS02E-C 100 30 Sì da 0,622 a 0,642 (0,632) da 15,8 a 16,3 (16,0) 3,0 76

 3/4 21 25 LTBUS03E-C 100 30 Sì  da 0,820 a 0,840 (0,830) da 20,8 a 21,3 (21,1) 4,2 107

1 27 32 LTBUS04E-C 100 30 Sì da 1,041 a 1,066 (1,053) da 25,4 a 27,1 (26,8) 5,5 140

1-1/4 35 40 LTBUS05E-B 50 15 Sì da 1,380 a 1,410 (1,395) da 35,1 a 35,8 (35,5) 7,0 178

1-1/2  41 50 LTBUS06E-B 50 15 No da 1,575 a 1,600 (1,587) da 40,0 a 40,6 (40,3) 4,5 114

2 53 63 LTBUS07E-B 50 15 No da 2,020 a 2,045 (2,032) da 51,3 a 51,9 (51,6) 6,0 152

2-1/2 63 70 LTBUS08E-A 25 8 No da 2,480 a 2,505 (2,492) da 63,0 a 63,6 (63,3) 8,0 203

3 78 80 LTBUS09E-A 25 8 No da 3,070 a 3,100 (3,085) da 78,0 a 78,7 (78,4) 10,0 254

4 103 100 LTBUS11E-A 25 8 No da 4,000 a 4,040 (4,020) da 101,6 a 102,6 (102,1) 12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C (da -22 a 

+176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

CSA A secco: Da -30 a +75°C  
(da -22 a +167°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Tipo LTBU arancione - omologazione UL
Generalmente in uso su attrezzature e macchinari da costruzione, 
circuiti in fibra ottica

Certificazioni

UL340
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-101

Certificazioni

UL340
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-101

Tipo LTBU verde - omologazione UL
Generalmente in uso per infrastrutture critiche, ospedali e 
strutture di assistenza sanitaria, circuiti critici

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000009. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Raccordi Accessori
Serie 5300 

T&B Liquidtight 
Systems - Acciaio

Serie 5300-NB 
T&B Liquidtight Systems 

- Ottone nichelato 

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Isolato

*Guarnizione 
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

Dadi
** NPB 

Codice 
UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice 

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331 5341 5351 5331-NB 5341-NB 5351-NB 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16 LNB038

ISO M16 9360 9340 9350 9330-NB 9340-NB 9350-NB LNBM16

PG 13,5 7362 7342 7352 --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332 5342 5352 5332-NB 5342-NB 5352-NB 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20 LNB050

ISO M20 9362 9342 9352TB 9332-NB 9342-NB 9352-NB LNBM20

PG 16 7363 7343 7353 --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333 5343 5353 5333-NB 5343-NB 5353-NB 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25 LNB075

ISO M25 9363 9343TB 9353TB 9333-NB 9343-NB 9353-NB LNBM25

PG 21 7364 7344-TB 7354 --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334 5344 5354 5334-NB 5344-NB 5354-NB 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32 LNB100

ISO M32 9364 9344 9354TB 9334-NB 9344-NB 9354-NB LNBM32

PG 29 7365 7345 7355 --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335 5345 5355 5335-NB 5345-NB 5355-NB 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40 LNB125

ISO M40 9365 9345 9355 9335-NB 9345-NB 9355-NB LNBM40

PG 36 7366 7346 7356 --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336 5346 5356 5336-NB 5346-NB 5356-NB 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50 LNB150

ISO M50 9366 9346 9356 9336-NB 9346-NB 9356-NB LNBM50

PG 42 7367 7347 7357 --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337 5347 5357 5337-NB 5347-NB 5357-NB 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63 LNB200

ISO M63 9367 9347 9357 9337-NB 9347-NB 9357-NB LNBM63

PG 48 7368 7348-TB 7358 --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338 5348 5358 --- --- --- 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75 ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339 5349 5359 --- --- --- 5269 WMG-LT9 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340 5350 5360 --- --- --- 5270 WMG-LT10 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

—
Computer Blue e applicazioni specifiche - Raccordi e accessori
Serie 5300 - Acciaio e ottone nichelato

Certificazioni

—
Serie 5300 - T&B Liquidtight 
Systems - Acciaio

—
Serie 5300-NB T&B Liquidtight 
Systems - Ottone nichelato 

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 
**I dadi devono essere ordinati separatamente per i raccordi 5300-NB LT
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—
Senza alogeni - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTZU - omologazione UL

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTZUS01B-C 100 30 LTZUS01B-K 500 150 LTZUS01B-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTZUS02B-C 100 30 LTZUS02B-K 500 150 LTZUS02B-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTZUS03B-C 100 30 LTZUS03B-K 500 150 LTZUS03B-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 21,3
(21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTZUS04B-C 100 30 LTZUS04B-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTZUS05B-B 50 15 LTZUS05B-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 35,8
(35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTZUS06B-B 50 15 LTZUS06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 40,6
(40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTZUS07B-B 50 15 LTZUS07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTZUS08B-A 25 8 LTZUS08B-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 63,6
(63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTZUS09B-A 25 8 LTZUS09B-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LTZUS11B-A 25 8 LTZUS11B-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -40 a +80°C  

(da -40 a +176°F)

Olio: Da -40 a +70°C (da -40 a +158°F)

Umido: Da -40 a +60°C (da -40 a 
+140°F)

CSA A secco: Da -30 a +60°C  
(da -40 a +140°F)

Olio: Da -40 a +60°C (da -40 a +140°F)

Umido: Da -40 a +60°C  
(da -40 a +140°F)

IEC/CE Gen: Da -45 a +90°C (da -49 a +194°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

– CSA C22.2, N. 56:
File N. 72635

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-105

Tipo LTZU - senza alogeni
Le guaine flessibili metalliche a tenuta stagna senza alogeni sono 
progettate per applicazioni in cui esiste una criticità in materia di 
sicurezza relativa alla reazione dei materiali in caso di incendio
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in TPU 
liscio con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Nero (Standard)

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000010. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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—
Senza alogeni - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTZE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTZES01B-C 100 30 LTZES01B-K 500 150 LTZES01B-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTZES02B-C 100 30 LTZES02B-K 500 150 LTZES02B-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LTZES03B-C 100 30 LTZES03B-K 500 150 LTZES03B-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTZES04B-C 100 30 LTZES04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTZES05B-B 50 15 LTZES05B-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTZES06B-B 50 15 LTZES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTZES07B-B 50 15 LTZES07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTZES08B-A 25 8 LTZES08B-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LTZES09B-A 25 8 LTZES09B-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4 103 100 LTZES11B-A 25 8 LTZES11B-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 102,1

12,0 305

5 129 --- LTZES12B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085) 

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

17,5 445

6 155 --- LTZES13B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

22,5 572

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -40 a +80°C  

(da -40 a +176°F)

Olio: Da -40 a +70°C (da -40 a +158°F)

Umido: Da -40 a +60°C  
(da -40 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -45 a +90°C (da +49 a +194°F)

Tipo LTZE - senza alogeni
Le guaine flessibili metalliche a tenuta stagna senza alogeni sono 
progettate per applicazioni in cui esiste una criticità in materia di 
sicurezza relativa alla reazione dei materiali in caso di incendio
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in TPU liscio 
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-169

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000011. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Senza alogeni - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTLE - alluminio, certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTLES01G-C 100 30 LTLES01G-K 500 150 LTLES01G-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTLES02G-C 100 30 LTLES02G-K 500 150 LTLES02G-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LTLES03G-C 100 30 LTLES03G-K 500 150 LTLES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTLES04G-C 100 30 LTLES04G-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTLES05G-B 50 15 LTLES05G-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTLES06G-B 50 15 LTLES06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTLES07G-B 50 15 LTLES07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTLES08G-A 25 8 LTLES08G-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LTLES09G-A 25 8 LTLES09G-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4 103 100 LTLES11G-A 25 8 LTLES11B-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -40 a +80°C  

(da -40 a +176°F)

Olio: Da -40 a +70°C (da -40 a +158°F)

Umido: Da -40 a +60°C  
(da -40 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -45 a +90°C (da +49 a +194°F)

Tipo LTLE - alluminio, certificazione CE
Le guaine flessibili in alluminio a tenuta stagna senza alogeni con 
certificazione CE sono progettate per applicazioni che hanno 
come requisito il contenimento del peso laddove esista una 
criticità in materia di sicurezza relativa alla reazione dei materiali 
in caso di incendio
Materiali: Anima in alluminio, rivestimento liscio in TPU 
Colore: Grigio (Standard), Nero (Opzionale)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-161

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000012. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Senza alogeni - Raccordi e accessori
Serie 5200AL Alluminio

Raccordi Accessori

Serie 5300 T&B Liquidtight 
Systems Alluminio

Serie 5200AL GR T&B Liquidtight 
Systems - Alluminio

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Non isolato

Guarnizione  
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5231AL --- 5251AL 5231ALGR --- 5251ALGR 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16

ISO M16 --- --- --- --- --- ---

PG 13,5 --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5232AL --- 5252AL 5232ALGR --- 5252ALGR 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20

ISO M20 --- --- --- --- --- ---

PG 16 --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5233AL --- 5253AL 5233ALGR --- 5253ALGR 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25

ISO M25 --- --- --- --- --- ---

PG 21 --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5234AL --- 5254AL 5234ALGR --- 5254ALGR 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32

ISO M32 --- --- --- --- --- ---

PG 29 --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5235AL --- 5255AL 5235ALGR --- 5255ALGR 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40

ISO M40 --- --- --- --- --- ---

PG 36 --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5236AL --- 5256AL 5236ALGR --- 5256ALGR 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50

ISO M50 --- --- --- --- --- ---

PG 42 --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5237AL --- 5257AL 5237ALGR --- 5257ALGR 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63

ISO M63 --- --- --- --- --- ---

PG 48 --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5238AL --- 5238ALGR --- 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5239AL --- 5239ALGR --- 5269 WMG-LT9 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5240AL --- 5240ALGR --- 5270 WMG-LT10 ---

ISO --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- ---
 
*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri

—
Serie 5200AL

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23
File N. �EC-012-7187 

EC-012-7188
CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484
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EMI/RFI - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTEU - prestazioni standard - omologazione UL

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTEUS01B-C 100 30 LTEUS01B-K 500 150 LTEUS01B-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTEUS02B-C 100 30 LTEUS02B-K 500 150 LTEUS02B-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTEUS03B-C 100 30 LTEUS03B-K 500 150 LTEUS03B-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTEUS04B-C 100 30 LTEUS04B-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTEUS05B-B 50 15 LTEUS05B-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTEUS06B-B 50 15 LTEUS06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTEUS07B-B 50 15 LTEUS07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C  

(da -22 a +176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-103

Tipo LTEU EMI/RFI - prestazioni standard
La guaina flessibile metallica a tenuta stagna protettiva Tipo 
LTEU EMI/RFI è omologata UL ed è dotata di schermatura a 
treccia in rame stagnato 
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio 
con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Nero (Standard)
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EMI/RFI - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTME - prestazioni medie - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTMES01B-C 100 30 LTMES01B-K 500 150 LTMES01B-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTMES02B-C 100 30 LTMES02B-K 500 150 LTMES02B-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LTMES03B-C 100 30 LTMES03B-K 500 150 LTMES03B-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTMES04B-C 100 30 LTMES04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTMES05B-B 50 15 LTMES05B-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTMES06B-B 50 15 LTMES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTMES07B-B 50 15 LTMES07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTMES08B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LTMES09B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4 103 100 LTMES11B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 102,1

12,0 305

Tipo LTME EMI/RFI - prestazioni medie
La guaina flessibile metallica a tenuta stagna protettiva Tipo 
LTME EMI/RFI è certificata CE e fornita con anima in bronzo
Materiali: Anima in bronzo, rivestimento in PVC liscio  
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-163

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C  

(da -4 a +176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C  
(da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -15 a +60°C (da +5 a +140°F)
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EMI/RFI - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTCE .- alte prestazioni - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTCES01B-C 100 30 LTCES01B-K 500 150 --- --- --- No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTCES02B-C 100 30 LTCES02B-K 500 150 --- --- --- No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LTCES03B-C 100 30 LTCES03B-K 500 150 --- --- --- No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTCES04B-C 100 30 LTCES04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTCES05B-B 50 15 LTCES05B-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTCES06B-B 50 15 LTCES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTCES07B-B 50 15 LTCES07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C  

(da -4 a +176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C  
(da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -15 a +60°C (da +5 a +140°F)

Tipo LTCE EMI/RFI - alte prestazioni
La guaina flessibile metallica a tenuta stagna protettiva Tipo 
LTCE EMI/RFI è certificata CE ed è dotata di schermatura a treccia 
in rame stagnato su anima in bronzo
Materiali: Anima in bronzo, rivestimento in PVC liscio 
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-164
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EMI/RFI - Raccordi e accessori
Serie 5300 - Acciaio/Serie 5300-NB - Ottone nichelato

Raccordi Accessori

Serie 5300 T&B Liquidtight 
Systems Acciaio

Serie 5300-NB T&B Liquidtight 
Systems - Ottone nichelato

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Isolato

*Guarnizione 
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

Dadi
**NPB

Codice
UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331 5341 5351 5331-NB 5341-NB 5351-NB 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16 LNB038

ISO M16 9360 9340 9350 9330-NB 9340-NB 9350-NB LNBM16

PG 13,5 7362 7342 7352 --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332 5342 5352 5332-NB 5342-NB 5352-NB 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20 LNB050

ISO M20 9362 9342 9352TB 9332-NB 9342-NB 9352-NB LNBM20

PG 16 7363 7343 7353 --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333 5343 5353 5333-NB 5343-NB 5353-NB 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25 LNB075

ISO M25 9363 9343TB 9353TB 9333-NB 9343-NB 9353-NB LNBM25

PG 21 7364 7344-TB 7354 --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334 5344 5354 5334-NB 5344-NB 5354-NB 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32 LNB100

ISO M32 9364 9344 9354TB 9334-NB 9344-NB 9354-NB LNBM32

PG 29 7365 7345 7355 --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335 5345 5355 5335-NB 5345-NB 5355-NB 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40 LNB125

ISO M40 9365 9345 9355 9335-NB 9345-NB 9355-NB LNBM40

PG 36 7366 7346 7356 --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336 5346 5356 5336-NB 5346-NB 5356-NB 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50 LNB150

ISO M50 9366 9346 9356 9336-NB 9346-NB 9356-NB LNBM50

PG 42 7367 7347 7357 --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337 5347 5357 5337-NB 5347-NB 5357-NB 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63 LNB200

ISO M63 9367 9347 9357 9337-NB 9347-NB 9357-NB LNBM63

PG 48 7368 7348-TB 7358 --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338 5348 5358 --- --- --- 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75 ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339 5349 5359 --- --- --- 5269 WMG-LT9 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340 5350 5360 --- --- --- 5270 WMG-LT10 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- ---

PG --- --- --- --- --- --- --- ---

—
Serie 5300 - T&B Liquidtight 
Systems - Acciaio

—
Serie 5300-NB T&B Liquidtight 
Systems - Ottone nichelato

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 
**I dadi devono essere ordinati separatamente per i raccordi 5300-NB LT
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Acciaio inox - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LT4GE SST 304 - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LT4GES01C-C 100 30 LT4GES01C-K 500 150 LT4GES01C-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LT4GES02C-C 100 30 LT4GES02C-K 500 150 LT4GES02C-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25  
LT4GES03C-C

100 30 LT4GES03C-K 500 150 LT4GES03C-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

4,2 107 

1 27 32 LT4GES04C-C 100 30  LT4GES04C-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LT4GES05C-B 50 15 LT4GES05C-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LT4GES06C-B 50 15 LT4GES06C-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114 

2 53 63 LT4GES07C-B 50 15 LT4GES07C-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LT4GES08C-A 25 8 --- 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203 

3 78 80 LT4GES09C-A 25 8 --- 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LT4GES11C-A 25 8 --- 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102.1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -20 a +80°C  

(da -4 a +176°F)

Olio: Da -20 a +70°C (da -4 a +158°F)

Umido: Da -20 a +60°C  
(da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -15 a +60°C (da +5 a +140°F)

CertificazioniTipo LT4GE SST 304 - uso generico
Guaine flessibili in acciaio inox 304 per uso generico certificate 
CE che garantiscono prestazioni eccellenti in fatto di resistenza, 
anticorrosione e tenuta stagna
Materiali: Anima in acciaio inox 304,rivestimento in PVC liscio 
Colore: Trasparente (Standard), Grigio (Opzionale) 

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-17-175

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000085. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.
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Acciaio inox - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LT6GE SST 316L - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LT6GES01G-C 100 30 LT6GES01G-K 500 150 LT6GES01G-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LT6GES02G-C 100 30 LT6GES02G-K 500 150 LT6GES02G-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

 3/4 21 25 LT6GES03G-C 100 30 LT6GES03G-K 500 150 LT6GES03G-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

4,2 107 

1 27 32 LT6GES04G-C 100 30 LT6GES04G-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LT6GES05G-B 50 15 LT6GES05G-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

7,0 178 

1-1/2  41 50 LT6GES06G-B 50 15 LT6GES06G-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114 

2 53 63 LT6GES07G-B 50 15 LT6GES07G-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LT6GES08G-A 25 8 LT6GES08G-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203 

3 78 80 LT6GES09G-A 25 8 LT6GES09G-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LT6GES11G-A 25 8 LT6GES11G-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -55 a +105°C (da -67 a 

+221°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -45 a +105°C (da +49 a +221°F)

Tipo LT6GE SST 316L - uso generico
Guaine flessibili in acciaio inox 316L per uso generico certificate 
CE che garantiscono prestazioni superiori in fatto di resistenza, 
anticorrosione e tenuta stagna
Materiali: Anima in acciaio inox 316L, rivestimento in PVC liscio 
Colore: Grigio (Standard), Trasparente (Opzionale)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-17-177

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000087. 

Download disponibile dal  
nostro sito Web. Per maggiori 

informazioni  
vedere anche pagina 72.
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Acciaio inox - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LT6XE - temperature estreme - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTXES01B-C 100 30 LTXES01B-K 500 150 LTXES01B-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LTXES02B-C 100 30 LTXES02B-K 500 150 LTXES02B-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LTXES03B-C 100 30 LTXES03B-K 500 150 LTXES03B-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LTXES04B-C 100 30 LTXES04B-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LTXES05B-B 50 15 LTXES05B-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LTXES06B-B 50 15 LTXES06B-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LTXES07B-B 50 15 LTXES07B-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LTXES08B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LTXES09B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4 103 100 LTXES11B-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema

Gen 
A secco: Da -60 a +150°C  
(da -76 a +302°F)

IEC/CE: 
Gen: Da -45 a +150°C  
(da -49 a +302°F)

Tipo LT6XE - temperature estreme
Guaine flessibili in acciaio inox 316L a tenuta stagna per 
temperature estreme certificate CE che garantiscono prestazioni 
eccellenti in ambienti molto corrosivi e in presenza di 
temperature estreme
Materiali: Anima in acciaio inox 316L, sottile rivestimento in TPU liscio 
Colore: Nero (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-178

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000088. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni  vedere 

anche pagina 72.
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Acciaio inox 316 - Raccordi e accessori
Serie 5300SST6/ Serie 5300SST6HT Alte temperature

Certificazioni

—
Serie 5300SST6

—
Serie 5300SST6HT Alte temperature

Raccordi Accessori

Serie 5300SST6  
SST 316

Serie 5300SST6HT 
SST 316 Alte temperature 

Dimensioni 
nominali Tipo Isolato Isolato 

*Guarnizione 
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

**Dadi
SST 316
Codice

UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331SST6 5341SST6 5351SST6 5331SST6HT 5341SST6HT 5351SST6HT 5261-HT WMG-LT1 CLIP A P/16 LNSS038

ISO M16 9330SST6 9340SST6 9350SST6 9330SST6HT 9340SST6HT 9350SST6HT --- LNSSM16

PG 13,5 --- --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332SST6 5342SST6 5352SST6 5332SST6HT 5342SST6HT 5352SST6HT 5262 -HT WMG-LT2 CLIP A P/20 LNSS050

ISO M20 9332SST6 9342SST6 9352SST6 9332SST6HT 9342SST6HT 9352SST6HT HS901SS LNSSM20

PG 16 --- --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333SST6 5343SST6 5353SST6 5333SST6HT 5343SST6HT 5353SST6HT 5263 -HT WMG-LT3 CLIP A P/25 LNSS075

ISO M25 9333SST6 9343SST6 9353SST6 9333SST6HT 9343SST6HT 9353SST6HT HS902SS LNSSM25

PG 21 --- --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334SST6 5344SST6 5354SST6 5334SST6HT 5344SST6HT 5354SST6HT 5264 -HT WMG-LT4 CLIP A P/32 LNSS100

ISO M32 9334SST6 9344SST6 9354SST6 9334SST6HT 9344SST6HT 9354SST6HT HS903SS LNSSM32

PG 29 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335SST6 5345SST6 5355SST6 5335SST6HT 5345SST6HT 5355SST6HT 5265 -HT WMG-LT5 CLIP A P/40 LNSS125

ISO M40 9335SST6 9345SST6 9355SST6 9335SST6HT 9345SST6HT 9355SST6HT HS904SS LNSSM40

PG 36 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336SST6 5346SST6 5356SST6 5336SST6HT 5346SST6HT 5356SST6HT 5266 -HT WMG-LT6 CLIP A P/50 LNSS150

ISO M50 9336SST6 9346SST6 9356SST6 9336SST6HT 9346SST6HT 9356SST6HT HS905SS LNSSM50

PG 42 --- --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337SST6 5347SST6 5357SST6 5337SST6HT 5347SST6HT 5357SST6HT 5267 -HT WMG-LT7 CLIP A P/63 LNSS200

ISO M63 9337SST6 9347SST6 9357SST6 9337SST6HT 9347SST6HT 9357SST6HT HS906SS LNSSM63

PG 48 --- --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338-HT 5348-HT 5358-HT 5338-HT 5348-HT 5358-HT 5268 -HT WMG-LT8 CLIP A P/75 ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS907SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339-HT 5349-HT 5359-HT 5339-HT 5349-HT 5359-HT 5269 -HT WMG-LT9 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS908SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340-HT 5350-HT 5360-HT 5340-HT 5350-HT 5360-HT 5270 -HT WMG-LT10 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS910SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 
**I dadi devono essere ordinati separatamente per i raccordi 5300SST6
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Food & Beverage - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTFU - omologazione UL

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M

Filo  
di terra  

UL Pollici mm Pollici mm
3/8 12 16 LTFUS01W-C 100 30 LTFUS01W-K 500 150 LTFUS01W-L 1.000 300 Sì da 0,484 a 

0,505 (0,493)
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTFUS02W-C 100 30 LTFUS02W-K 500 150 LTFUS02W-L 1.000 300 Sì da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

3/4 21 25 LTFUS03W-C 100 30 LTFUS03W-K 500 150 LTFUS03W-L 1.000 300 Sì da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTFUS04W-C 100 30 LTFUS04W-J 400 120 --- --- --- Sì da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTFUS05W-B 50 15 LTFUS05W-E 200 60 --- --- --- Sì da 1,380 a 
1,410 (1,395)

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

7,0 178 

1-1/2 41 50 LTFUS06W-B 50 15 LTFUS06W-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587)

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTFUS07W-B 50 15 LTFUS07W-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032)

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTFUS08W-A 25 8 LTFUS08W-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTFUS09W-A 25 8 LTFUS09W-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LTFUS11W-A 25 8 LTFUS11W-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
UL A secco: Da -30 a +80°C (da -22 a 

+176°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C (da -22 a 
+140°F)

IEC/CE Gen: Da -25 a +90°C (da -13 a +194°F)

Certificazioni

UL360
File N. E125517

Tipo LTFU - uso generico
Guaina flessibile metallica a tenuta stagna per il settore di 
trasformazione di cibi e bevande (F&B), omologata UL e 
certificata NSF, che garantisce prestazioni eccellenti in fatto di 
resistenza e tenuta per le attrezzature dell'industria alimentare
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, rivestimento in PVC liscio, 
con omologazione FDA, con filo di terra in rame da 3/8 a 1-1/4”
Colore: Bianco (Standard)

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000021. 

Download disponibile dal nostro sito 
Web. Per maggiori informazioni vedere 

anche pagina 72.

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-104
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Food & Beverage - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LTFE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LTFES01W-C 100 30 LTFES01W-K 500 150 LTFES01W-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
2,0 51  

1/2 16 20 LTFES02W-C 100 30 LTFES02W-K 500 150 LTFES02W-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

3,0 76 

 3/4 21 25 LTFES03W-C 100 30 LTFES03W-K 500 150 LTFES03W-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 21,3
(21,1)

4,2 107 

1 27 32 LTFES04W-C 100 30 LTFES04W-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

5,5 140 

1-1/4 35 40 LTFES05W-B 50 15 LTFES05W-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 35,8
(35,5)

7,0 178 

1-1/2  41 50 LTFES06W-B 50 15 LTFES06W-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 40,6
(40,3)

4,5 114 

2 53 63 LTFES07W-B 50 15 LTFES07W-C 100 30 --- --- --- No No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

6,0 152 

2-1/2 63 70 LTFES08W-A 25 8 LTFES08W-G 275 80 --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 63,6
(63,3)

8,0 203 

3 78 80 LTFES09W-A 25 8 LTFES09W-P 175 50 --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254 

4 103 100 LTFES11W-A 25 8 LTFES11W-C 100 30 --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305 

Gradi di protezione ingresso

Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema

Gen 
A secco: Da -20 a +60°C  
(da -4 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -25 a +90°C (da +13 a +194°F)

Tipo LTFU - uso generico
Guaine flessibili metalliche a tenuta stagna per il settore di 
trasformazione di cibi e bevande (F&B), certificate CE e NSF, che 
garantiscono prestazioni eccellenti in fatto di resistenza e tenuta 
per le attrezzature dell'industria alimentare
Materiali: Anima in acciaio galvanizzato, sottile rivestimento in 
PVC liscio, con omologazione FDA  
Colore: Bianco (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-171

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS00002. Download 

disponibile dal nostro sito Web. Per 
maggiori informazioni vedere anche 

pagina 72.
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Food & Beverage - Guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems
Tipo LT6FE - certificazione CE

Dimensioni 
nominali Lunghezza bobina Specifiche

UL CSA 
ISO/
BS EN Imballo standard Bobina piccola Bobina grande Intervallo DI (Nominale)

Raggio di 
curvatura 

minimo interno

Pollici mm mm Codice Piedi M Codice Piedi M Codice Piedi M 

Filo  
di terra  

UL Pollici  mm Pollici mm
3/8 12 16 LT6FES01W-C 100 30 LT6FES01W-K 500 150 LT6FES01W-L 1.000 300 No da 0,484 a 

0,505 (0,493) 
da 12,3 a 12,8 

(12,5)
1,5 38

1/2 16 20 LT6FES02W-C 100 30 LT6FES02W-K 500 150 LT6FES02W-L 1.000 300 No da 0,622 a 
0,642 (0,632)

da 15,8 a 16,3 
(16,0)

2,0 51

 3/4 21 25 LT6FES03W-C 100 30 LT6FES03W-K 500 150 LT6FES03W-L 1.000 300 No da 0,820 a 
0,840 (0,830)

Da 20,8 a 
21,3 (21,1)

2,5 64

1 27 32 LT6FES04W-C 100 30 LT6FES04W-J 400 120 --- --- --- No da 1,041 a 
1,066 (1,053)

Da 25,4 a 27,1
(26.8)

3,0 76

1-1/4 35 40 LT6FES05W-B 50 15 LT6FES05W-E 200 60 --- --- --- No da 1,380 a 
1,410 (1,395) 

Da 35,1 a 
35,8 (35,5)

3,5 89

1-1/2  41 50 LT6FES06W-B 50 15 LT6FES06W-D 150 45 --- --- --- No da 1,575 a 
1,600 (1,587) 

Da 40,0 a 
40,6 (40,3)

4,5 114

2 53 63 LT6FES07W-B 50 15 LT6FES07W-C 100 30 --- --- --- No da 2,020 a 
2,045 (2,032) 

Da 51,3 a 51,9
(51,6)

5,5 140

2-1/2 63 70 LT6FES08W-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 2,480 a 
2,505 (2,492)

Da 63,0 a 
63,6 (63,3)

8,0 203

3 78 80 LT6FES09W-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 3,070 a 
3,100 (3,085)

Da 78,0 a 78,7
(78,4)

10,0 254

4 103 100 LT6FES11W-A 25 8 --- --- --- --- --- --- No da 4,000 a 
4,040 (4,020)

Da 101,6 a 
102,6 (102,1)

12,0 305

Gradi di protezione ingresso
Omologazione UL 50E

Indoor Tipo 4, 12, 13

Outdoor Tipo 3, 3R, 4

– CSA C22.2, N. 94: Tipo 3, 3R, 4, 12, 13

NEMA 250 Tipo 3, 3R, 4, 12, 14

IEC 60529 IP66, IP67

Campi di temperatura del sistema
Gen A secco: Da -55 a +105°C  

(da -67 a +221°F)

Olio: Da -30 a +70°C (da -22 a +158°F)

Umido: Da -30 a +60°C  
(da -22 a +140°F)

IEC/CE: Gen: Da -45 a +105°C (da +49 a +221°F)

Tipo LT6FE SST 316L - uso generico
Guaine flessibili in acciaio inox 316L per il settore di 
trasformazione di cibi e bevande, certificate CE e NSF, che 
garantiscono prestazioni superiori in fatto di resistenza, 
anticorrosione e tenuta stagna
Materiali: Anima in acciaio inox 316L, sottile rivestimento in PVC 
liscio, con omologazione FDA  
Colore: Bianco (Standard)

Certificazioni

IEC EN 61386-1, -23
DoC: EC-012-16-176

Per maggiori informazioni, vedere la 
Scheda dati tecnici TDS000086. 

Download disponibile dal  
nostro sito Web. Per maggiori 

informazioni  
vedere anche pagina 72.
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—
Food & Beverage - Raccordi e accessori
Serie 5300SST6/ Serie 5300SST6HT Alte temperature

Certificazioni

—
Serie 5300SST6

—
Serie 5300SST6HT - Alte temperature

Raccordi Accessori
Serie 5300SST6  

SST 316
Serie 5300SST6HT 

SST 316 Alte temperature 

Dimensioni 
nominali Tipo *Isolato Isolato

*Guarnizione 
a tenuta 

Codice 

Calze di 
trazione 

metalliche 
Codice 

Supporto  
guaina
Codice

**Dadi
SST

Codice
UL 
Pollici 

CSA 
mm

ISO/
BS EN 
mm Std. Filettatura 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

Diritto 
Codice

45° 
Codice 

90° 
Codice 

3/8 12 16 NPT 1/2" 5331SST6 5341SST6 5351SST6 5331SST6HT 5341SST6HT 5351SST6HT 5261 WMG-LT1 CLIP A P/16 LNSS038

ISO M16 9330SST6 9340SST6 9350SST6 9330SST6HT 9340SST6HT 9350SST6HT --- LNSSM16

PG 13,5 --- --- --- --- --- --- ---

1/2 16 20 NPT 1/2" 5332SST6 5342SST6 5352SST6 5332SST6HT 5342SST6HT 5352SST6HT 5262 WMG-LT2 CLIP A P/20 LNSS050

ISO M20 9332SST6 9342SST6 9352SST6 9332SST6HT 9342SST6HT 9352SST6HT HS901SS LNSSM20

PG 16 --- --- --- --- --- --- ---

3/4 21 25 NPT 3/4" 5333SST6 5343SST6 5353SST6 5333SST6HT 5343SST6HT 5353SST6HT 5263 WMG-LT3 CLIP A P/25 LNSS075

ISO M25 9333SST6 9343SST6 9353SST6 9333SST6HT 9343SST6HT 9353SST6HT HS902SS LNSSM25

PG 21 --- --- --- --- --- --- ---

1 27 32 NPT 1“ 5334SST6 5344SST6 5354SST6 5334SST6HT 5344SST6HT 5354SST6HT 5264 WMG-LT4 CLIP A P/32 LNSS100

ISO M32 9334SST6 9344SST6 9354SST6 9334SST6HT 9344SST6HT 9354SST6HT HS903SS LNSSM32

PG 29 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/4 35 40 NPT 1-1/4“ 5335SST6 5345SST6 5355SST6 5335SST6HT 5345SST6HT 5355SST6HT 5265 WMG-LT5 CLIP A P/40 LNSS125

ISO M40 9335SST6 9345SST6 9355SST6 9335SST6HT 9345SST6HT 9355SST6HT HS904SS LNSSM40

PG 36 --- --- --- --- --- --- ---

1-1/2 41 50 NPT 1-1/2“ 5336SST6 5346SST6 5356SST6 5336SST6HT 5346SST6HT 5356SST6HT 5266 WMG-LT6 CLIP A P/50 LNSS150

ISO M50 9336SST6 9346SST6 9356SST6 9336SST6HT 9346SST6HT 9356SST6HT HS905SS LNSSM50

PG 42 --- --- --- --- --- --- ---

2 53 63 NPT 2“ 5337SST6 5347SST6 5357SST6 5337SST6HT 5347SST6HT 5357SST6HT 5267 WMG-LT7 CLIP A P/63 LNSS200

ISO M63 9337SST6 9347SST6 9357SST6 9337SST6HT 9347SST6HT 9357SST6HT HS906SS LNSSM63

PG 48 --- --- --- --- --- --- ---

2-1/2 63 70 NPT 2-1/2“ 5338-HT 5348-HT 5358-HT 5338-HT 5348-HT 5358-HT 5268 WMG-LT8 CLIP A P/75 ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS907SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

3 78 80 NPT 3“ 5339-HT 5349-HT 5359-HT 5339-HT 5349-HT 5359-HT 5269 WMG-LT9 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS908SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

4 103 100 NPT 4“ 5340-HT 5350-HT 5360-HT 5340-HT 5350-HT 5360-HT 5270 WMG-LT10 --- ---

ISO --- --- --- --- --- --- --- HS910SS

PG --- --- --- --- --- --- ---

UL 514 B
File N. E23018

IEC EN 61386-1,-23

CSA C22.2, N.16.3
File N. �LR-2884 

LR-4484

*Guarnizioni a tenuta necessarie per impianti a tenuta stagna di liquidi e polveri 
**I dadi devono essere ordinati separatamente per i raccordi 5300SST6
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—
Dati tecnici
Dimensioni indicative

Dimensioni indicative
Raccordi lineari - Filettature NPT, PG, ISO

Dimensioni nominali Pollici millimetri

Pollici Metrico ISO/BS EN A B C A B C
3/8 12 16 1-5/32 1-1/2 9/16 29,4 38,1 14,3

1/2 16 20 1-3/8 1-9/16 9/16 34,9 39,7 14,3

3/4 21 25 1-21/32 1-5/8 9/16 42,1 41,3 14,3

1 27 32 1-7/8 2-1/16 3/4 47,6 52,4 19,1

1-1/4 35 40 2-3/32 2-1/2 13/16 53,2 63,5 20,6

1-1/2 41 50 2-23/32 2-11/16 13/16 69,1 68,3 20,6

2 53 63 3-1/4 3-1/16 7/8 82,6 77,8 22,2

2-1/2 63 70 3-3/4 4-1/8 1 95,3 104,8 25,4

3 78 80 4-1/2 4-1/4 1 114,3 108,0 25,4

4 103 100 5-1/2 4-1/2 1-1/8 139,7 114,3 28,6

5 129 120 8-3/4 7 1-7/8 222,3 177,8 47,6

6 155 140 8-3/4 8-1/2 2 222,3 215,9 50,8

Raccordi 45° - Filettature NPT, PG, ISO

3/8 12 16 1-5/32 1-9/16 9/16 29,4 39,7 14,3

1/2 16 20 1-3/8 1-7/8 9/16 34,9 73,0 14,3

3/4 21 25 1-21/32 2-1/8 9/16 42,1 54,0 14,3

1 27 32 1-7/8 2-1/4 3/4 47,6 57,2 19,1

1-1/4 35 40 2-3/32 2-3/4 13/16 53,2 69,9 20,6

1-1/2 41 50 2-23/32 3-3/8 13/16 69,1 85,7 20,6

2 53 63 3-1/4 3-7/8 7/8 82,6 98,4 22,2

2-1/2 63 70 3-3/4 4-1/4 1 95,3 108,0 25,4

3 78 80 4-1/2 4-1/4 1 114,3 108,0 25,4

4 103 100 5-1/2 4-1/2 1-1/8 139,7 114,3 28,6

Raccordi 90° - Filettature NPT, PG, ISO

3/8 12 16 1-5/32 1-3/8 9/16 29,4 34,9 14,3

1/2 16 20 1-3/8 1-9/16 9/16 34,9 39,7 14,3

3/4 21 25 1-21/32 1-3/4 9/16 42,1 44,5 14,3

1 27 32 1-7/8 2-3/16 3/4 47,6 55,6 19,1

1-1/4 35 40 2-3/32 2-3/4 13/16 53,2 69,9 20,6

1-1/2 41 50 2-23/32 2-15/16 13/16 69,1 74,6 20,6

2 53 63 3-1/4 3-7/16 7/8 82,6 87,3 22,2

2-1/2 63 70 3-3/4 8-7/8 1 95,3 225,4 25,4

3 78 80 4-1/2 10-1/4 1 114,3 260,4 25,4

4 103 100 5-1/2 12-5/8 1-1/8 139,7 320,7 28,6

Raccordi T&B Liquidtight Systems Serie 52/53
Le dimensioni riportate in questa tabella riguardano tutti raccordi delle serie T&B Liquidtight Systems 
52/53 relativamente ai seguenti tipi:

•	 Serie 5200/5300 Acciaio e ghisa malleabile
•	 Serie 5300SST6 Acciaio inox 316
•	 Serie 5200AL Alluminio 
•	 Serie 5300-HT Acciaio e ghisa malleabile

•	 Serie 5300SSTHT Acciaio inox 316
•	 Serie 5300-PT Acciaio
•	 5300-NB Ottone nichelato
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Dimensioni nominali Pollici millimetri
UL CSA ISO/BS EN Interno (DI) Esterno (DE) Interno (DI) Esterno (DE)

Codice Pollici mm mm Min Max Min Max Min Max Min Max
LTxxS01x-* 3/8 12 16 0,484 0,504 0,690 0,710 12,3 12,8 17,5 18,0

LTxxS02x-* 1/2 16 20 0,622 0,642 0,820 0,840 15,8 16,3 20,8 21,3

LTxxS03x-* 3/4 21 25 0,820 0,840 1,030 1,050 20,8 21,3 26,2 26,7

LTxxS04x-* 1 27 32 1,041 1,066 1,290 1,315 26,4 27,1 32,8 33,4

LTGxx05x-* 1-1/4 35 40 1,380 1,410 1,630 1,660 35,1 35,8 41,4 42,2

LTxxS06x-* 1-1/2 41 50 1,575 1,600 1,865 1,900 40,0 40,6 47,4 48,3

LTxxS07x-* 2 53 63 2,020 2,045 2,340 2,375 51,3 51,9 59,4 60,3

LTxxS08x-* 2-1/2 63 70 2,480 2,505 2,840 2,875 63,0 63,6 72,1 73,0

LTxxS09x-* 3 78 80 3,070 3,100 3,460 3,500 78,0 78,7 87,9 88,8

LTxxS11x-* 4 103 100 4,000 4,040 4,460 4,500 101,6 102,6 113,3 114,3

LTxxS12x-* 5 129 --- 4,975 5,035 5,505 5,565 126,4 127,9 139,8 141,4

LTxxS13x-* 6 155 --- 6,015 6,075 6,565 6,625 152,8 154,3 166,8 168,3

NPT ISO Metrico

Diametro foro effettivo Diametro foro effettivo

Dimensioni nominali Pollici Pollici mm Dimensioni nominali Max Pollici mm

3/8" M16 --- 0,638 16,2

1/2" 7/8 0,885 22,5 M20 --- 0,803 20,4

3/4" --- 1,115 28,3 M25 1 1,000 25,4

1" --- 1,362 34,6 M32 --- 1,280 32,5

1-1/4" 1-11/16 1,701 43,2 M40 --- 1,595 40,5

1-1/2" 1-15/16 1,951 49,6 M50 2 2,000 50,8

2" 2-3/8 2,416 61,5 M63 2-1/2 2,500 63,5

2-1/2" 2-7/8 2,914 74,0 --- --- --- ---

3" 3-1/2 3,539 89,9 --- --- --- ---

4" 4-1/2 4,544 115,4 --- --- --- ---

5" 5-5/8 5,675 144,1 --- --- --- ---

6" --- 6,813 173,1 --- --- --- ---

T&B Liquidtight Systems - Guaine flessibili metalliche
Le guaine flessibili metalliche a tenuta stagna sono tutte 
progettate per soddisfare i requisiti dimensionali dello 
standard UL 360 per diametro interno ed esterno per 
assicurare prestazioni coordinate con raccordi T&B 
Liquidtight Systems 52/53 

Dimensioni ingressi forature per raccordi
Raccordi per guaine flessibili metalliche T&B Liquidtight Systems 

Dimensioni fori filettati e passanti per raccordi a tenuta stagna
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Questo documento contiene esclusivamente delle linee guida e pertanto la 
compatibilità deve essere verificata nell'ambiente applicativo per assicurarne 
l'idoneità. Sono molti i fattori che possono determinare la perfetta idoneità,  
ad esempio la temperatura, la durata del contatto, la natura del contatto come 
l'immersione e la concentrazione delle sostanze chimiche coinvolte. 

Per le guaine flessibili metalliche a tenuta stagna, vedere il documento GM7636 sulla resistenza alle sostanze chimiche.

Guida alla resistenza

Sostanze chimiche Metalli Plastiche ed elastomeri

3 = Eccellente
2 = Buona
1 = Discreta - scarsa
0 = Non consigliabile
 - = Dati non disponibili
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Solventi acetati 2 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0

Acido acetico 2 0 0 3 0 2 0 0 3 0 2 3 1 1 1

Acido acetico - 20% 2 0 0 3 2 3 0 1 3 0 2 3 1 2 -

Acido acetico - 30% 0 - 3 3 3 3 0 2 - 0 2 3 1 2 -

Acido acetico - 50% 0 - 3 3 3 2 0 2 - 1 2 3 0 1 -

Acido acetico - 80% 2 0 0 3 0 2 0 0 - 1 3 3 0 1 -

Acido acetico - Glaciale 2 0 0 2 1 3 0 0 3 1 1 2 0 0 -

Acetone 2 3 3 3 3 3 2 2 0 1 0 3 0 0 0

Acetoncianidrina 2 - 2 3 2 - - - - - - 0 - 2 -

Acetonitrile (cianuro di metile) 3 3 3 3 3 3 3 3 0 - 0 3 0 0 2

Acetofenone 2 3 3 3 3 2 3 - - - 1 2 0 0 -

Acrilonitrile 2 3 3 3 3 3 2 - 3 0 2 0 0 0 0

Acido adipico 2 3 2 3 2 2 3 2 3 0 2 3 3 0 -

Alcol 3 3 3 3 3 3 0 2 3 2 2 2 - - -

Alcol: amilico 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 0

Alcol: benzilico 2 2 2 3 2 2 0 3 3 0 3 1 0 1 1

Alcol: butilico 2 2 2 3 3 3 0 3 3 0 2 3 3 3 0

Alcol: diacetone 2 3 2 3 3 3 3 3 2 0 2 2 0 0 2

Alcol: etilico 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0

Alcol: esanolo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 2 0

Alcol: isobutilico 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 0

Alcol: isopropilico 2 3 1 3 2 2 0 3 3 3 3 2 1 2 0

Alcol: metilico 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 0

Alcol: ottanolo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 - 3 2 2 0

Alcol: propilico 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 2 3 3 0

Cloruro di alluminio 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 3 3 3 3 2

Ammoniaca 10% 3 3 3 3 3 3 3 0 3 - 3 3 - 3 -

Ammoniaca anidra 3 3 3 3 3 3 2 0 3 0 3 3 - 2 -

Ammoniaca liquida 0 - 3 3 3 - - 0 0 - 3 3 2 3 2

—
Guida alla resistenza alle sostanze chimiche per i raccordi a tenuta stagna
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Guida alla resistenza

Sostanze chimiche Metalli Plastiche ed elastomeri

3 = Eccellente
2 = Buona
1 = Discreta - scarsa
0 = Non consigliabile
 - = Dati non disponibili
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Soluzione ammoniacale 3 - 3 3 3 - - - 0 - - - - 3 -

Anilina 1 1 1 3 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0

ASTM n.1 3 - 3 3 3 - - 3 3 3 - 0 3 2 2

ASTM n.2 3 - 3 3 3 - - 3 2 3 - 0 3 2 0

ASTM n.3 3 - 3 3 3 - - 3 - 3 - 0 3 1 0

ASTM n.4 3 - 3 3 3 - - 3 - 0 - 0 2 0 0

ASTM n.5 3 - 3 3 3 - - - - 3 - 0 3 2 0

ASTM n.6 3 - 3 3 3 - - - - 3 - 0 0 0 0

ASTM n.7 3 - 3 3 3 - - - - 3 - 0 2 0 0

Benzaldeide 2 3 3 3 2 2 0 3 - 2 0 2 0 0 0

Benzene 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0

Sangue - - - 3 3 3 - - 3 - 3 - - - -

Liquido per freni (minerale) 3 3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 3 1 2 3

Tetracloruro di carbonio 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3

Sostanze caustiche 0 - - 3 3 3 - - - 0 - - - - -

Acqua clorata 0 - - 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0

Candeggina 0 - - 3 1 1 1 0 0 - 0 1 - 0 -

Cloroformio 0 2 0 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Acido citrico 1 0 0 3 2 3 0 2 3 3 2 3 - 3 -

Solfato di rame - - - 3 3 3 1 3 3 2 3 3 - 3 -

Creosoli 2 - 1 3 3 - - 2 2 - 0 0 0 0 0

Cresoli 2 1 1 3 3 3 0 0 3 0 0 0 - 0 -

Petrolio greggio 3 - 2 3 3 3 3 0 - 2 0 0 2 1 0

Gasolio 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 - 0 -

Dietilammina 2 2 0 3 2 2 2 2 - - 1 2 - 2 -

Coloranti 2 - 2 3 3 3 3 1 - - - - - 1 -

Etano 3 3 3 3 3 3 0 3 - 0 0 3 1 2

Etanolo (alcol etilico) 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0

Etanolammina 2 3 2 3 3 3 3 0 - - 0 2 2 1 1

Etere 2 1 1 3 3 3 3 3 - 0 1 - 0 -

Etere etilico 1 1 1 2 2 2 2 2 0 - 0 0 0 0 0

Formiato di etile 1 - 3 2 2 2 - 3 0 0 - 1 0 2 -

Glicole etilenico 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2

Freon 32 0 3 3 3 3 3 - 3 - - 3 3 3 -

Benzina 3 3 3 3 3 3 - 3 2 3 0 0 3 0 1

Gelatina 2 3 0 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 0

Glicole 2 - 2 2 2 2 1 2 - 3 3 - 3 -

Olio di pompelmo - 0 0 3 3 3 - - 3 - - - 3 0 -

Grasso 3 3 3 3 3 3 - 0 3 - - 0 - 0 -

Acqua pesante 3 - 1 2 3 - - - 2 - 3 3 - 0

Esano 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 0 3 0 2

Esanolo 3 - 3 3 3 - - 3 - 0 3 3 3 2 0

Esanolo terziario 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 2 - - - -

Alcol esilico 3 - - 2 3 - - - - - 3 - - 2 -

Alcol esilico 3 - 3 2 3 - - - 0 - 1 2 2 0

Glicole esilenico (liquido per freni) 3 - 3 2 3 - - - - 0 - 1 3 3 -

Olio idraulico 3 3 3 3 3 3 3 2 - 0 0 - 3 -

Olio idraulico (base petrolio) 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 - 2 -

Olio idraulico (petrolio) 3 - 3 3 3 3 3 2 3 0 0 3 2 -

Olio idraulico (sintetico) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2

GUIDA ALLA RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE
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Guida alla resistenza

Sostanze chimiche Metalli Plastiche ed elastomeri

3 = Eccellente
2 = Buona
1 = Discreta - scarsa
0 = Non consigliabile
 - = Dati non disponibili
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Idrazina 2 0 0 3 3 3 - 2 - 0 0 3 2 1 0

Acido cloridrico - 10% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 - 0 -

Acido cloridrico - 37% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0

Perossido di idrogeno - 30% 3 2 0 3 2 2 0 0 3 0 2 2 - 0 -

Perossido di idrogeno - 90% 3 - 0 2 3 - 0 0 3 0 3 1 - 0 -

Alcol isopropilico 3 3 3 3 3 3 0 3 - 3 3 2 3 2 0

Isopropilamina - - 3 3 3 - - - - - - - 0 - -

Cloruro di isopropile 0 - 3 3 3 3 - 3 - - 0 0 0 0 0

Etere isopropilico 2 3 3 3 3 3 3 0 - - 0 0 2 0 2

Carburante per aerei (JP1 - JP6) 3 3 3 3 3 3 1 3 - - 0 0 - 0 -

Cherosene 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 3 0 2

Ketchup - - - 3 3 3 3 3 3 - - 3 - 3 -

Chetoni 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Lacche 3 1 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Acido lattico 0 0 0 3 2 2 0 1 - 0 2 3 - 1 -

Acido lattico - soluzione al 5% 1 - 0 3 3 - - 3 - 0 3 3 3 3 2

Lardo 3 3 3 3 2 3 3 2 - 2 2 0 - 0 -

Olio di lardo (freddo) 3 3 3 3 3 3 - 3 - - - 0 - 2 -

Olio di lardo (caldo) 3 3 3 3 3 3 - 3 - 2 2 0 3 2 1

Lattice 3 - - 3 3 3 3 1 - - 3 3 3 2 0

Lubrificanti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 - 0 -

Lubrificanti (petrolio) 1 - 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 2 2

Olio lubrificante 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 - 2 -

Metanolo 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0

Acetato di metile 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0

Metilacetone 3 3 3 2 3 3 3 0 - 0 3 1 0 -

Bromuro di metile 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Metiletilchetone (MEK) 2 3 3 3 3 3 1 1 0 2 0 3 0 0 0

Formiato di metile 3 - 2 2 2 2 - 3 - - - 1 0 2 0

Acido nitrico - 10% 0 0 0 1 3 3 0 0 3 0 0 2 - 2 -

Acido nitrico - 70% 3 - 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 - 0 -

Olio d'oliva 3 3 3 3 2 3 3 3 - 3 0 3 0 3

Ozono 2 0 1 3 2 2 0 0 1 0 3 0 1 3

Diluente per vernici, Duco 0 2 2 3 2 3 3 3 0 - 0 0 0 0 0

Paraffina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 0 3 2 3

Petrolio 0 - 1 3 3 3 3 2 2 2 2 0 - 2 -

Etere di petrolio 2 - 2 3 3 3 3 3 2 - 3 0 3 0 2

Fenolo 2 - 0 3 3 - - 3 2 0 1 - 0 0 0

Fenolo (10%) 3 0 0 3 2 2 0 2 2 - 2 2 - 0 -

Acido fosforico - 10% 0 - 0 3 3 - 0 - 3 - 3 3 - 2 -

Acido fosforico - 20% 0 - 0 3 3 2 0 0 3 - 3 3 2 2 1

Salamoia 1 0 0 1 2 0 3 2 2 3 3 3 - 3 -

Acqua salata 0 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 0

Acqua di mare 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Acqua di mare (salmastra) 3 - 1 1 3 - 3 3 3 - 3 3 - 2 -

Acque luride 0 0 0 2 3 3 - 3 2 3 1 3 2 0

Silicone 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 -

Grasso al silicone - - - 3 - - - 3 3 - 3 3 3 3

Olio al silicone 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3

Nitrato di argento 0 1 0 3 2 2 3 3 0 2 3 2 3 3

—
Guida alla resistenza alle sostanze chimiche
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Guida alla resistenza

Sostanze chimiche Metalli Plastiche ed elastomeri

3 = Eccellente
2 = Buona
1 = Discreta - scarsa
0 = Non consigliabile
 - = Dati non disponibili
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Skydrol 7000 - - - 3 3 - - 3 0 - 3 0 0 0

Skydrol - - - 3 - - 1 - 2 - 3 - 0 -

Skydrol 500 - - - 3 3 - 1 3 1 - 3 0 0 0

Fluido idraulico Skydrol - - - 3 3 - 1 - - - 3 - 0 -

Cloruro di sodio 1 0 0 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3

Idrossido di sodio 0 - 2 3 3 - 1 0 2 - 3 3 - 2 -

Idrossido di sodio (< 10%) (soda caustica) - - - 3 - - - - 3 - - - - - -

Idrossido di sodio (< 50%) (soda caustica) - - - 3 - - - - 3 - - - - - -

Idrossido di sodio (20%) 0 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2

Idrossido di sodio (50%) 0 0 0 3 2 2 3 3 3 1 3 2 0 1 2

Anidride solforosa 0 - 0 0 0 3 1 0 0 0 3 2 0 2 1

Anidride solforosa (secca) 2 3 3 0 0 3 2 2 3 1 3 3 - 0 -

Anidride solforosa (stato secco) 0 - 2 0 3 3 2 2 3 0 1 3 - 0 -

Acido solforico - Concentrato - - - 0 - - 0 0 0 0 2 0 - 0 -

Acido solforico (<10%) 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 3 3 0 0 0

Acido solforico (10-75%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 3 2 - 0 -

Acido solforico (75-100%) 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 2 - 0 -

Acido solforico (caldo concentrato) 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 -

Sciroppo 3 - - 3 3 3 - 3 3 - 3 3 3 2 -

Toluene 3 - 3 3 - 3 3 - 0 - 0 - - 0 -

Olio per trasformatori 3 - 2 3 3 3 3 1 - - 0 0 3 1 3

Tricloroetilene 0 - 1 3 - 3 3 - 0 - 2 - - 0 -

Olio per turbine 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 2 0 2 0 3

Trementina 3 - 2 3 3 3 2 3 2 2 0 0 3 0 0

Benzina senza piombo 3 - 3 3 - 3 3 - - - 0 - - 0 -

Urea 2 - 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2

Urina 2 3 2 3 3 3 2 1 - - 3 3 3 0 -

Olio vegetale 2 2 2 3 3 3 3 3 - - 0 0 3 0 3

Acetato di vinile 2 2 1 3 2 2 - - 0 - 0 2 0 0 0

Acqua 3 0 0 3 3 3 - 3 3 3 2 3 - 3 -

Acquaragia minerale - - - 3 - 3 3 3 3 3 - - - -

Cloruro di zinco 0 0 0 3 0 0 1 0 3 2 3 3 3 2 3

GUIDA ALLA RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE
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Protezione contro la penetrazione dei 
corpi solidi
Si riferisce al grado di protezione delle 
persone contro l’accesso alle parti 
pericolose all'interno dell'involucro e/o 
contro l'ingresso di corpi solidi estranei.

Nessuna protezione

Protezione contro l’ingresso di oggetti 
superiori a 50 mm e il contatto 
accidentale con le mani

Protezione contro l’ingresso di oggetti 
superiori a 12 mm e il contatto 
accidentale con le dita

Protezione contro l’ingresso di oggetti 
superiori a 2,5 mm, ad esempio, 
attrezzi/cavi

Protezione contro l’ingresso di oggetti 
superiori a 1 mm, ad esempio, attrezzi/
cavi/fili

Protezione dalla polvere - ingresso 
limitato (nessun deposito pericoloso)

Protezione totale dalla polvere 
(a prova di polvere)

IP 6 8

 

 

 

IP 6 8

 

 

 

Protezione dall'acqua
Indica la protezione dell'apparecchiatura 
all'interno dell'involucro contro l'ingresso  
di acqua.

Nessuna protezione

Protezione contro la caduta verticale di 
gocce d’acqua

Protezione contro spruzzi di acqua diretti con 
inclinazione massima di 15° dalla verticale

Protezione contro spruzzi di acqua diretti con 
inclinazione massima di 60° dalla verticale

Protezione contro spruzzi di acqua provenienti da 
qualsiasi direzione - tollerato ingresso limitato 

Protezione contro getti d'acqua a bassa 
pressione provenienti da qualsiasi direzione - 
tollerato ingresso limitato

Protezione contro getti d'acqua a forte pressione, 
mareggiate - tollerato ingresso limitato

Protezione contro gli effetti di immersioni da 
15 cm - 1 m

Protezione contro la prolungata immersione a 
una data pressione, ad esempio 2 bar / 24 ore

IP69 secondo la norma DIN40050 del settore 
automotive si riferisce alla resistenza a getti 
di acqua ad alta pressione (fino a 80 bar) da 
qualsiasi angolazione

IP 6 8

 

 

 

IP 6 8

 

 

 

IP 6 8

 

 

 

La prima cifra si 
riferisce alla protezione 
dalla polvere

La seconda cifra 
si riferisce alla  

protezione  
dall'acqua

—
Classi di protezione IP 
Più alto il numero, maggiore il grado di protezione; sono validi 
ESCLUSIVAMENTE per apparecchiature correttamente installate.

—
Grado di protezione:
Involucri con protezione IP secondo IEC 60529 e NEMA 250 / UL50E

Le classi di protezione IP sono un sistema per classificare il grado di 
protezione garantito dagli involucri delle apparecchiature elettriche.
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—
da NEMA 250 / UL50E a IEC 60529

—
Conversione della classificazione dei gradi di protezione degli involucri NEMA e UL50E rispetto alla classificazione IEC 60529 (IP)
(non può essere utilizzata per convertire la classificazione IEC verso NEMA e UL)

IP0– IP0–0

IP1– IP0–1

IP2– IP0–2

IP3– IP0–3

IP4– IP0–4

IP5– IP0–5

IP6– IP0–6

IP0–7

IP0–8

A A A A AA A AA A AA A AA A AB B B B BB B BB B BB B BB B B

GRADI DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI IP SECONDO IEC 60529 E NEMA 250

UL /

UL /

UL /

UL /

UL /
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—
Africa, Australia, Asia (IECEx)

—
Sud America (UL e IECEx)

—
USA, Messico (UL)

—
Russia (EAC ed EAC Ex)

—
Canada (CSA e IECEx)

—
Europa (ATEX e IECEx)

—
Brasile (InMetro)

—
Resto del mondo 
(varie e locali)

Regione
Norma di 

riferimento Norma di base Marchi Norme per aree pericolose Marchi

IEC/EN 62444 - Pressacavi
IEC/EN 60079-0 - Requisiti generali

EX

Europa IEC IEC/EN 61386 - Sistemi di guaine CE
IEC/EN 60079-1 - Apparecchiature non infiammabili

IEC/EN 60529 - Protezione ingresso
IEC/EN 60079-7 - Sicurezza aumentata

IECEx
IEC/EN 60079-31 - Involucri anti-polvere

UL514B - Raccordi
UL2225 -xxxx

US NEC UL360 - Guaine elettriche
UL

UL

UL50E - Considerazioni ambientali UR UL1203 - xxxx

CSA C22.2-25 -30 -174 -94

CSA C22.2-18.3 - Raccordi CSA C22.2/IEC 60079-0 - Requisiti generali

Canada CEC CSA C22.2-54-04 - Guaine elettriche
CSA CSA C22.2/IEC 60079-1 - Apparecchiature non 

infiammabili
CSA

CSA C22.2-227.3 - Condutture di protezione CSA C22.2/IEC 60079-7 - Sicurezza aumentata

CSA C22.2/IEC 60079-31 - Involucri anti-polvere

—
Norme mondiali

—
Certificazioni e norme 
Guida globale
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Regione
Norma di 

riferimento Norma di base Marchi Norme per aree pericolose Marchi

IEC/EN 62444 - Pressacavi

EAC

ГОСТ Р МЭК 60079-0 - Requisiti generali

EAC ExRussia IEC IEC/EN 61386 - Sistemi di guaine
ГОСТ Р МЭК 60079-7 - Sicurezza aumentata

IEC/EN 60529 - Protezione ingresso
ГОСТ Р МЭК 60079-31 - Involucri anti-polvere

ГОСТ IEC 60079-1 -  
Apparecchiature non infiammabili

ABNT NBR IEC 62444 - Pressacavi

InMetro

ABNT NBR IEC 60079-0 - Requisiti generali

InMetro
(Segurança)Brasile IEC

ABNT NBR IEC  61386 - Sistemi di guaine
ABNT NBR IEC 60079-1 -  

Apparecchiature non infiammabili

ABNT NBR IEC 60529 -  
Protezione ingresso

ABNT NBR IEC 60079-7 - Sicurezza aumentata

ABNT NBR IEC 60079-31 - Involucri anti-polvere

GB3836.1 - Requisiti generali

IEC/EN 62444 - Pressacavi GB3836.2 - Apparecchiature non infiammabili CNEX

Cina IEC IEC/EN 61386 - Sistemi di guaine GB3836.3 - Sicurezza aumentata

IEC/EN 60529 - Protezione ingresso GB12476.1 - Requisiti generali anti-polvere PCEC

GB12476.5 - Involucri anti-polvere

—
Norme mondiali
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—
Indice e informazioni utili
Elenco dei codici per l'ordine

Codice Codice GID
N. 

pagina

5231 7TAD012100R0000 22

5231 7TAD012100R0000 30

5232 7TAD012100R0001 22

5232 7TAD012100R0001 30

5233 7TAD012100R0002 22

5233 7TAD012100R0002 30

5234 7TAD012980R0037 22

5234 7TAD012980R0037 30

5235 7TAD012160R0000 22

5235 7TAD012160R0000 30

5236 7TAD012150R0000 22

5236 7TAD012150R0000 30

5237 7TAD012150R0001 22

5237 7TAD012150R0001 30

5238 7TAD012200R0000 22

5238 7TAD012200R0000 30

5239 7TAD012200R0001 22

5239 7TAD012200R0001 30

5240 7TAD012200R0002 22

5240 7TAD012200R0002 30

5241 7TAD012140R0000 22

5241 7TAD012140R0000 30

5242 7TAD012130R0000 22

5242 7TAD012130R0000 30

5243 7TAD012140R0001 22

5243 7TAD012140R0001 30

5244 7TAD012140R0003 22

5244 7TAD012140R0003 30

5245 7TAD012170R0000 22

5245 7TAD012170R0000 30

5246 7TAD012170R0001 22

5246 7TAD012170R0001 30

5247 7TAD012170R0002 22

5247 7TAD012170R0002 30

5248 7TAD012210R0000 22

5248 7TAD012210R0000 30

5249 7TAD012210R0001 22

5249 7TAD012210R0001 30

5250 7TAD012210R0002 22

5250 7TAD012210R0002 30

5251 7TAD012140R0004 22

5251 7TAD012140R0004 30

5252 7TAD012130R0001 22

5252 7TAD012130R0001 30

5253 7TAD012130R0002 22

5253 7TAD012130R0002 30

5254 7TAD012130R0003 22

5254 7TAD012130R0003 30

5255 7TAD012170R0003 22

Codice Codice GID
N. 

pagina

5255 7TAD012170R0003 30

5256 7TAD012170R0004 22

5256 7TAD012170R0004 30

5257 7TAD012170R0005 22

5257 7TAD012170R0005 30

5258 7TAD012210R0003 22

5258 7TAD012210R0003 30

5259 7TAD012210R0004 22

5259 7TAD012210R0004 30

5260 7TAD012220R0000 22

5260 7TAD012220R0000 30

5261 7TAD012060R0000 23

5261 7TAD012060R0000 25

5261-HT 31

5261 7TAD012060R0000 35

5261 7TAD012060R0000 39

5261 7TAD012060R0000 43

5261-HT 47

5261 7TAD012060R0000 51

5262 7TAD012070R0000 23

5262 7TAD012070R0000 25

5262-HT 31

5262 7TAD012070R0000 35

5262 7TAD012070R0000 39

5262 7TAD012070R0000 43

5262-HT 47

5262 7TAD012070R0000 51

5263 7TAD012070R0001 23

5263 7TAD012070R0001 25

5263-HT 31

5263 7TAD012070R0001 35

5263 7TAD012070R0001 39

5263 7TAD012070R0001 43

5263-HT 47

5264 7TAD012070R0002 23

5264 7TAD012070R0002 25

5264-HT 31

5264 7TAD012070R0002 35

5264 7TAD012070R0002 39

5264 7TAD012070R0002 43

5264-HT 47

5264 7TAD012070R0002 51

5265 7TAD012070R0003 23

5265 7TAD012070R0003 25

5265-HT 31

5265 7TAD012070R0003 35

5265 7TAD012070R0003 39

5265 7TAD012070R0003 43

5265-HT 47

Codice Codice GID
N. 

pagina

5265 7TAD012070R0003 51

5266 7TAD012070R0004 23

5266 7TAD012070R0004 25

5266-HT 31

5266 7TAD012070R0004 35

5266 7TAD012070R0004 39

5266 7TAD012070R0004 43

5266-HT 47

5266 7TAD012070R0004 51

5267 7TAD012070R0005 23

5267 7TAD012070R0005 25

5267-HT 31

5267 7TAD012070R0005 35

5267 7TAD012070R0005 39

5267 7TAD012070R0005 43

5267-HT 47

5267 7TAD012070R0005 51

5268 7TAD012060R0001 23

5268 7TAD012060R0001 25

5268-HT 31

5268 7TAD012060R0001 35

5268 7TAD012060R0001 39

5268 7TAD012060R0001 43

5268-HT 47

5268 7TAD012060R0001 51

5269 7TAD012060R0002 23

5269 7TAD012060R0002 25

5269-HT 31

5269 7TAD012060R0002 35

5269 7TAD012060R0002 39

5269 7TAD012060R0002 43

5269-HT 47

5269 7TAD012060R0002 51

5270 7TAD012060R0003 23

5270 7TAD012060R0003 25

5270-HT 31

5270 7TAD012060R0003 35

5270 7TAD012060R0003 39

5270 7TAD012060R0003 43

5270-HT 47

5270 7TAD012060R0003 51

5285 7TAD012420R0039 22

5285 7TAD012420R0039 30

5331 7TAD012100R0004 22

5331 7TAD012100R0004 30

5331 7TAD012100R0004 35

5331 7TAD012100R0004 43

5332 7TAD012100R0005 22

5332 7TAD012100R0005 30
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—
Indice e informazioni utili
Elenco dei codici per l'ordine

Codice Codice GID
N. 

pagina

5332 7TAD012100R0005 35

5332 7TAD012100R0005 43

5333 7TAD012100R0007 22

5333 7TAD012100R0007 30

5333 7TAD012100R0007 35

5333 7TAD012100R0007 43

5334 7TAD012100R0007 30

5334 7TAD012100R0007 35

5334 7TAD012100R0007 43

5335 7TAD012160R0001 22

5335 7TAD012160R0001 30

5335 7TAD012160R0001 35

5335 7TAD012160R0001 43

5336 7TAD012160R0003 22

5336 7TAD012160R0003 30

5336 7TAD012160R0003 35

5336 7TAD012160R0003 43

5337 7TAD012150R0002 22

5337 7TAD012150R0002 30

5337 7TAD012150R0002 35

5337 7TAD012150R0002 43

5338 7TAD012190R0000 22

5338 7TAD012190R0000 30

5338 7TAD012190R0000 35

5338 7TAD012190R0000 43

5339 7TAD012190R0002 22

5339 7TAD012190R0002 30

5339 7TAD012190R0002 35

5339 7TAD012190R0002 43

5340 7TAD012190R0002 22

5340 7TAD012190R0004 30

5340 7TAD012190R0004 35

5340 7TAD012190R0004 43

5341 7TAD012140R0005 22

5341 7TAD012140R0005 30

5341 7TAD012140R0005 35

5341 7TAD012140R0005 43

5342 7TAD012130R0004 22

5342 7TAD012130R0004 30

5342 7TAD012130R0004 35

5342 7TAD012130R0004 43

5343 7TAD012140R0006 22

5343 7TAD012140R0006 30

5343 7TAD012140R0006 35

5343 7TAD012140R0006 43

5344 7TAD012280R0067 22

5344 7TAD012280R0067 30

5344 7TAD012280R0067 35

5344 7TAD012280R0067 43

Codice Codice GID
N. 

pagina

5345 7TAD012280R0068 22

5345 7TAD012280R0068 30

5345 7TAD012280R0068 35

5345 7TAD012280R0068 43

5346 7TAD012280R0069 22

5346 7TAD012280R0069 30

5346 7TAD012280R0069 35

5346 7TAD012280R0069 43

5347 7TAD012280R0070 22

5347 7TAD012280R0070 30

5347 7TAD012280R0070 35

5347 7TAD012280R0070 43

5348 7TAD012210R0005 22

5348 7TAD012210R0005 30

5348 7TAD012210R0005 35

5348 7TAD012210R0005 43

5349 7TAD012210R0007 22

5349 7TAD012210R0007 30

5349 7TAD012210R0007 35

5349 7TAD012210R0007 43

5350 7TAD012210R0009 22

5350 7TAD012210R0009 30

5350 7TAD012210R0009 35

5350 7TAD012210R0009 43

5351 7TAD012140R0010 22

5351 7TAD012140R0010 30

5351 7TAD012140R0010 35

5351 7TAD012140R0010 43

5352 7TAD012130R0006 22

5352 7TAD012130R0006 30

5352 7TAD012130R0006 35

5352 7TAD012130R0006 43

5353 7TAD012130R0008 22

5353 7TAD012130R0008 30

5353 7TAD012130R0008 35

5353 7TAD012130R0008 43

5354 7TAD012140R0013 22

5354 7TAD012140R0013 30

5354 7TAD012140R0013 35

5354 7TAD012140R0013 43

5355 7TAD012170R0012 22

5355 7TAD012170R0012 30

5355 7TAD012170R0012 35

5355 7TAD012170R0012 43

5356 7TAD012170R0014 22

5356 7TAD012170R0014 30

5356 7TAD012170R0014 35

5356 7TAD012170R0014 43

5357 7TAD012170R0016 22

Codice Codice GID
N. 

pagina

5357 7TAD012170R0016 30

5357 7TAD012170R0016 35

5357 7TAD012170R0016 43

5358 7TAD012210R0011 22

5358 7TAD012210R0011 30

5358 7TAD012210R0011 35

5358 7TAD012210R0011 43

5359 7TAD012210R0013 22

5359 7TAD012210R0013 30

5359 7TAD012210R0013 35

5359 7TAD012210R0013 43

5360 7TAD012220R0001 22

5360 7TAD012220R0001 30

5360 7TAD012220R0001 35

5360 7TAD012220R0001 43

5385 7TAD012470R0006 22

5385 7TAD012470R0006 30

5386 7TAD012470R0007 22

5386 7TAD012470R0007 30

7342 7TCD012330R0009 22

7342 7TCD012330R0009 30

7342 7TCD012330R0009 35

7342 7TCD012330R0009 43

7343 7TAD012330R0010 22

7343 7TAD012330R0010 30

7343 7TAD012330R0010 35

7343 7TAD012330R0010 43

7345 7TAD012330R0012 22

7345 7TAD012330R0012 30

7345 7TAD012330R0012 35

7345 7TAD012330R0012 43

7346 7TAD012330R0013 22

7346 7TAD012330R0013 30

7346 7TAD012330R0013 35

7346 7TAD012330R0013 43

7347 7TAD012330R0014 22

7347 7TAD012330R0014 30

7347 7TAD012330R0014 35

7347 7TAD012330R0014 43

7352 7TAD012330R0017 22

7352 7TAD012330R0017 30

7352 7TAD012330R0017 35

7352 7TAD012330R0017 43

7353 7TAD012330R0018 22

7353 7TAD012330R0018 30

7353 7TAD012330R0018 35

7353 7TAD012330R0018 43

7354 7TAD012330R0019 22

7354 7TAD012330R0019 30
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—
Indice e informazioni utili
Elenco dei codici per l'ordine

Codice Codice GID
N. 

pagina

7354 7TAD012330R0019 35

7354 7TAD012330R0019 43

7355 7TAD012330R0020 22

7355 7TAD012330R0020 30

7355 7TAD012330R0020 35

7355 7TAD012330R0020 43

7356 7TAD012330R0021 22

7356 7TAD012330R0021 30

7356 7TAD012330R0021 35

7356 7TAD012330R0021 43

7357 7TAD012330R0022 22

7357 7TAD012330R0022 30

7357 7TAD012330R0022 35

7357 7TAD012330R0022 43

7358 7TAD012330R0023 22

7358 7TAD012330R0023 30

7358 7TAD012330R0023 35

7358 7TAD012330R0023 43

7362 7TAD012330R0026 22

7362 7TAD012330R0026 30

7362 7TAD012330R0026 35

7362 7TAD012330R0026 43

7363 7TAD012320R0000 22

7363 7TAD012320R0000 30

7363 7TAD012320R0000 35

7363 7TAD012320R0000 43

7364 7TAD012330R0027 22

7364 7TAD012330R0027 30

7364 7TAD012330R0027 35

7364 7TAD012330R0027 43

7365 7TCD012330R0028 22

7365 7TCD012330R0028 30

7365 7TCD012330R0028 35

7365 7TCD012330R0028 43

7366 7TAD012330R0029 22

7366 7TAD012330R0029 30

7366 7TAD012330R0029 35

7366 7TAD012330R0029 43

7367 7TAD012330R0030 22

7367 7TAD012330R0030 30

7367 7TAD012330R0030 35

7367 7TAD012330R0030 43

7368 7TAD012330R0031 22

7368 7TAD012330R0031 30

7368 7TAD012330R0031 35

7368 7TAD012330R0031 43

9340 7TCD012330R0046 22

9340 7TCD012330R0046 30

9340 7TCD012330R0046 35

9340 7TCD012330R0046 43

Codice Codice GID
N. 
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9342 7TCD012330R0054 22

9342 7TCD012330R0054 30

9342 7TCD012330R0054 35

9342 7TCD012330R0054 43

9344 7TCD012330R0063 22

9344 7TCD012330R0063 30

9344 7TCD012330R0063 35

9344 7TCD012330R0063 43

9345 7TBD012330R0068 22

9345 7TBD012330R0068 30

9345 7TBD012330R0068 35

9345 7TBD012330R0068 43

9346 7TBD012330R0072 22

9346 7TBD012330R0072 30

9346 7TBD012330R0072 35

9346 7TBD012330R0072 43

9347 7TBD012330R0076 22

9347 7TBD012330R0076 30

9347 7TBD012330R0076 35

9347 7TBD012330R0076 43

9350 7TCD012330R0080 22

9350 7TCD012330R0080 30

9350 7TCD012330R0080 35

9350 7TCD012330R0080 43

9355 7TBD012330R0102 22

9355 7TBD012330R0102 30

9355 7TBD012330R0102 35

9355 7TBD012330R0102 43

9356 7TBD012330R0106 22

9356 7TBD012330R0106 30

9356 7TBD012330R0106 35

9356 7TBD012330R0106 43

9357 7TBD012330R0110 22

9357 7TBD012330R0110 30

9357 7TBD012330R0110 35

9357 7TBD012330R0110 43

9360 7TCD012330R0114 22

9360 7TCD012330R0114 30

9360 7TCD012330R0114 35

9360 7TCD012330R0114 43

9362 7TCD012320R0002 22

9362 7TCD012320R0002 30

9362 7TCD012320R0002 35

9362 7TCD012320R0002 43

9363 7TCD012330R0125 22

9363 7TCD012330R0125 30

9363 7TCD012330R0125 35

9363 7TCD012330R0125 43

9364 7TCD012330R0129 22

9364 7TCD012330R0129 30

Codice Codice GID
N. 
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9364 7TCD012330R0129 35

9364 7TCD012330R0129 43

9365 7TBD012330R0134 22

9365 7TBD012330R0134 30

9365 7TBD012330R0134 35

9365 7TBD012330R0134 43

9366 7TBD012330R0138 22

9366 7TBD012330R0138 30

9366 7TBD012330R0138 35

9366 7TBD012330R0138 43

9367 7TBD012330R0142 22

9367 7TBD012330R0142 30

9367 7TBD012330R0142 35

9367 7TBD012330R0142 43

5231GR 7TAD012980R0085 22

5231GR 7TAD012980R0085 30

LT4GES03C-C 7TAA012LU0R0002 44

LT4GES04C-J 7TAA012LU0R0013 44

5231-PT 7TAD012100R0043 23

5231AL 7TAD012250R0000 25

5231AL 7TAD012250R0000 39

5231ALGR 25

5231ALGR 39

5232-PT 7TAD012100R0044 23

5232AL 7TAD012240R0000 25

5232AL 7TAD012240R0000 39

5232ALGR 7TAD012310R0001 25

5232ALGR 7TAD012310R0001 39

5232GR 7TAD012300R0000 22

5232GR 7TAD012300R0000 30

5233-PT 7TAD012100R0033 23

5233AL 7TAD012240R0001 25

5233AL 7TAD012240R0001 39

5233ALGR 7TAD012310R0002 25

5233ALGR 7TAD012310R0002 39

5233GR 7TAD012310R0003 22

5233GR 7TAD012310R0003 30

5234-PT 7TAD012100R0034 23

5234AL 7TAD012240R0003 25

5234AL 7TAD012240R0003 39

5234ALGR 7TAD012420R0004 25

5234ALGR 7TAD012420R0004 39

5234GR 7TAD012310R0005 22

5234GR 7TAD012310R0005 30

5235AL 7TAD012250R0001 25

5235AL 7TAD012250R0001 39

5235ALGR 25

5235ALGR 39

5235GR 7TAD012420R0007 22

5235GR 7TAD012420R0007 30
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5236AL 7TAD012250R0002 25

5236AL 7TAD012250R0002 39

5236ALGR 25

5236ALGR 39

5236GR 7TAD012310R0006 22

5236GR 7TAD012310R0006 30

5237AL 7TAD012240R0004 25

5237AL 7TAD012240R0004 39

5237ALGR 25

5237ALGR 39

5237GR 7TAD012310R0007 22

5237GR 7TAD012310R0007 30

5238AL 7TAD012420R0009 25

5238AL 7TAD012420R0009 39

5238ALGR 39

5238GR 7TAD012420R0010 22

5238GR 7TAD012420R0010 30

5239AL 7TAD012240R0005 25

5239AL 7TAD012240R0005 39

5239ALGR 39

5239GR 7TAD012300R0001 22

5239GR 7TAD012300R0001 30

5240AL 7TAD012250R0003 25

5240AL 7TAD012250R0003 39

5240ALGR 39

5240GR 7TAD012310R0008 22

5240GR 7TAD012310R0008 30

5241-PT 7TAD012100R0035 23

5241GR 7TAD012420R0011 22

5241GR 7TAD012420R0011 30

5242-PT 7TAD012100R0036 23

5242GR 7TAD012310R0009 22

5242GR 7TAD012310R0009 30

5243-PT 7TAD012100R0037 23

5243GR 7TAD012310R0010 22

5243GR 7TAD012310R0010 30

5244-PT 7TAD012100R0038 23

5244GR 7TAD012310R0011 22

5244GR 7TAD012310R0011 30

5245GR 7TAD012420R0014 22

5245GR 7TAD012420R0014 30

5246GR 7TAD012310R0012 22

5246GR 7TAD012310R0012 30

5247GR 7TAD012310R0013 22

5247GR 7TAD012310R0013 30

5248GR 7TAD012420R0015 22

5248GR 7TAD012420R0015 30

5249GR 7TAD012420R0016 22

5249GR 7TAD012420R0016 30

5250GR 7TAD012420R0017 22

Codice Codice GID
N. 
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5250GR 7TAD012420R0017 30

5251-PT 7TAD012100R0039 23

5251AL 7TAD012420R0018 25

5251AL 7TAD012420R0018 39

5251ALGR 25

5251ALGR 39

5251GR 7TAD012420R0019 22

5251GR 7TAD012420R0019 30

5252-PT 7TAD012100R0040 23

5252AL 7TAD012240R0006 25

5252AL 7TAD012240R0006 39

5252ALGR 7TAD012310R0014 25

5252ALGR 7TAD012310R0014 39

5252GR 7TAD012310R0015 22

5252GR 7TAD012310R0015 30

5253-PT 7TAD012100R0041 23

5253AL 7TAD012240R0007 25

5253AL 7TAD012240R0007 39

5253ALGR 7TAD012420R0021 25

5253ALGR 7TAD012420R0021 39

5253GR 7TAD012310R0017 22

5253GR 7TAD012310R0017 30

5254-PT 7TAD012100R0042 23

5254AL 7TAD012250R0004 25

5254AL 7TAD012250R0004 39

5254ALGR 7TAD012420R0022 25

5254ALGR 7TAD012420R0022 39

5254GR 7TAD012310R0019 22

5254GR 7TAD012310R0019 30

5255AL 7TAD012250R0005 25

5255AL 7TAD012250R0005 39

5255ALGR 25

5255ALGR 39

5255GR 7TAD012420R0024 22

5255GR 7TAD012420R0024 30

5256AL 7TAD012250R0006 25

5256AL 7TAD012250R0006 39

5256ALGR 25

5256ALGR 39

5256GR 7TAD012310R0020 22

5256GR 7TAD012310R0020 30

5257AL 7TAD012250R0007 25

5257AL 7TAD012250R0007 39

5257ALGR 25

5257ALGR 39

5257GR 7TAD012310R0021 22

5257GR 7TAD012310R0021 30

5258GR 7TAD012420R0026 22

5258GR 7TAD012420R0026 30

5259GR 7TAD012420R0027 22

Codice Codice GID
N. 
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5259GR 7TAD012420R0027 30

5260GR 7TAD012420R0028 22

5260GR 7TAD012420R0028 30

5285GR 7TAD012980R0090 22

5285GR 7TAD012980R0090 30

5331-HT 7TAD012420R0041 31

5331-NB 35

5331-NB 43

5331-PT 7TAD012100R0045 23

5331GR 7TAD012420R0042 22

5331GR 7TAD012420R0042 30

5331SST6 7TAD012380R0007 47

5331SST6 7TAD012380R0007 51

5331SST6HT 7TAD012980R0329 31

5331SST6HT 7TAD012980R0329 47

5331SST6HT 7TAD012980R0329 51

5332-HT 7TAD012110R0000 31

5332-NB 35

5332-NB 43

5332-PT 7TAD012100R0046 23

5332GR 7TAD012300R0002 22

5332GR 7TAD012300R0002 30

5332SST6 7TAD012380R0008 47

5332SST6 7TAD012380R0008 51

5332SST6HT 7TAD012420R0138 31

5332SST6HT 7TAD012420R0138 47

5332SST6HT 7TAD012420R0138 51

5333-HT 7TAD012110R0001 31

5333-NB 35

5333-NB 43

5333-PT 7TAD012100R0047 23

5333GR 7TAD012300R0004 22

5333GR 7TAD012300R0004 30

5333SST6 7TAD012380R0009 47

5333SST6 7TAD012380R0009 51

5333SST6HT 7TAD012420R0139 31

5333SST6HT 7TAD012420R0139 47

5334-HT 7TAD012420R0049 31

5334-NB 35

5334-NB 43

5334-PT 7TAD012100R0048 23

5334-TB 22

5334GR 7TAD012300R0006 22

5334GR 7TAD012300R0006 30

5334SST6 7TAD012390R0017 47

5334SST6 7TAD012390R0017 51

5334SST6HT 7TAD012420R0140 31

5334SST6HT 7TAD012420R0140 47

5334SST6HT 7TAD012420R0140 51

5335-HT 7TAD012420R0053 31
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5335-NB 35

5335-NB 43

5335GR 7TAD012310R0023 22

5335GR 7TAD012310R0023 30

5335SST6 7TAD012420R0130 47

5335SST6 7TAD012420R0130 51

5335SST6HT 7TAD012420R0141 31

5335SST6HT 7TAD012420R0141 47

5335SST6HT 7TAD012420R0141 51

5336-HT 7TAD012420R0057 31

5336-NB 35

5336-NB 43

5336GR 7TAD012300R0008 22

5336GR 7TAD012300R0008 30

5336SST6 7TAD012390R0018 47

5336SST6 7TAD012390R0018 51

5336SST6HT 7TAD012980R0328 31

5336SST6HT 7TAD012980R0328 47

5336SST6HT 7TAD012980R0328 51

5337-HT 7TAD012420R0059 31

5337-NB 35

5337-NB 43

5337GR 7TAD012300R0010 22

5337GR 7TAD012300R0010 30

5337SST6 7TAD012390R0019 47

5337SST6 7TAD012390R0019 51

5337SST6HT 7TAD012980R0327 31

5337SST6HT 7TAD012980R0327 47

5337SST6HT 7TAD012980R0327 51

5338-HT 7TAD012420R0060 31

5338-HT 7TAD012420R0060 47

5338-HT 7TAD012420R0060 47

5338-HT 7TAD012420R0060 51

5338-HT 7TAD012420R0060 51

5338GR 7TAD012310R0025 22

5338GR 7TAD012310R0025 30

5339-HT 7TAD012420R0061 31

5339-HT 7TAD012420R0061 47

5339-HT 7TAD012420R0061 47

5339-HT 7TAD012420R0061 51

5339-HT 7TAD012420R0061 51

5339GR 7TAD012300R0012 22

5339GR 7TAD012300R0012 30

5340-HT 7TAD012420R0062 31

5340-HT 7TAD012420R0062 47

5340-HT 7TAD012420R0062 47

5340-HT 7TAD012420R0062 51

5340-HT 7TAD012420R0062 51

5340GR 7TAD012300R0014 22

5340GR 7TAD012300R0014 30

Codice Codice GID
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5341-HT 7TAD012420R0063 31

5341-NB 35

5341-NB 43

5341-PT 7TAD012100R0056 23

5341GR 7TAD012420R0064 22

5341GR 7TAD012420R0064 30

5341SST6 7TAD012420R0131 47

5341SST6 7TAD012420R0131 51

5341SST6HT 7TAD012980R0330 31

5341SST6HT 7TAD012980R0330 47

5341SST6HT 7TAD012980R0330 51

5342-HT 7TAD012420R0066 31

5342-NB 35

5342-NB 43

5342-PT 7TAD012100R0049 23

5342GR 7TAD012300R0016 22

5342GR 7TAD012300R0016 30

5342SST6 7TAD012390R0020 47

5342SST6 7TAD012390R0020 51

5342SST6HT 7TAD012420R0142 31

5342SST6HT 7TAD012420R0142 47

5342SST6HT 7TAD012420R0142 51

5343-HT 7TAD012420R0069 31

5343-NB 35

5343-NB 43

5343-PT 7TAD012100R0050 23

5343GR 7TAD012300R0018 22

5343GR 7TAD012300R0018 30

5343SST6 7TAD012390R0021 47

5343SST6 7TAD012390R0021 51

5343SST6HT 7TAD012980R0331 31

5343SST6HT 7TAD012980R0331 47

5344-HT 7TAD012420R0071 31

5344-NB 35

5344-NB 43

5344-PT 7TAD012100R0051 23

5344GR 7TAD012310R0027 22

5344GR 7TAD012310R0027 30

5344SST6 7TAD012420R0132 47

5344SST6 7TAD012420R0132 51

5344SST6HT 7TAD012980R0332 31

5344SST6HT 7TAD012980R0332 47

5344SST6HT 7TAD012980R0332 51

5345-HT 7TAD012420R0074 31

5345-NB 35

5345-NB 43

5345GR 7TAD012420R0075 22

5345GR 7TAD012420R0075 30

5345SST6 7TAD012420R0133 47

5345SST6 7TAD012420R0133 51
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5345SST6HT 7TAD012980R0333 31

5345SST6HT 7TAD012980R0333 47

5345SST6HT 7TAD012980R0333 51

5346-HT 7TAD012420R0077 31

5346-NB 35

5346-NB 43

5346GR 7TAD012310R0030 22

5346GR 7TAD012310R0030 30

5346SST6 7TAD012420R0134 47

5346SST6 7TAD012420R0134 51

5346SST6HT 7TAD012980R0334 31

5346SST6HT 7TAD012980R0334 47

5346SST6HT 7TAD012980R0334 51

5347-HT 7TAD012420R0079 31

5347-NB 35

5347-NB 43

5347GR 7TAD012310R0032 22

5347GR 7TAD012310R0032 30

5347SST6 7TAD012420R0135 47

5347SST6 7TAD012420R0135 51

5347SST6HT 7TAD012980R0335 31

5347SST6HT 7TAD012980R0335 47

5347SST6HT 7TAD012980R0335 51

5348-HT 31

5348-HT 47

5348-HT 47

5348-HT 51

5348-HT 51

5348GR 7TAD012420R0081 22

5348GR 7TAD012420R0081 30

5349-HT 31

5349-HT 47

5349-HT 47

5349-HT 51

5349-HT 51

5349GR 7TAD012300R0020 22

5349GR 7TAD012300R0020 30

5350-HT 31

5350-HT 47

5350-HT 47

5350-HT 51

5350-HT 51

5350GR 7TAD012310R0035 22

5350GR 7TAD012310R0035 30

5351-HT 7TAD012420R0082 31

5351-NB 35

5351-NB 43

5351-PT 7TAD012100R0052 23

5351GR 7TAD012420R0083 22

5351GR 7TAD012420R0083 30
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5351SST6 7TAD012980R0325 47

5351SST6 7TAD012980R0325 51

5351SST6HT 7TAD012980R0336 31

5351SST6HT 7TAD012980R0336 47

5351SST6HT 7TAD012980R0336 51

5352-HT 7TAD012140R0011 31

5352-NB 35

5352-NB 43

5352-PT 7TAD012100R0053 23

5352GR 7TAD012300R0022 22

5352GR 7TAD012300R0022 30

5352SST6 7TAD012980R0326 47

5352SST6 7TAD012980R0326 51

5352SST6HT 7TAD012980R0337 31

5352SST6HT 7TAD012980R0337 47

5352SST6HT 7TAD012980R0337 51

5353-HT 7TAD012140R0012 31

5353-NB 35

5353-NB 43

5353-PT 7TAD012100R0054 23

5353GR 7TAD012300R0023 22

5353GR 7TAD012300R0023 30

5353SST6 7TAD012390R0022 47

5353SST6 7TAD012390R0022 51

5353SST6HT 7TAD012420R0143 31

5353SST6HT 7TAD012420R0143 47

5354-HT 7TAD012420R0092 31

5354-NB 35

5354-NB 43

5354-PT 7TAD012100R0055 23

5354GR 7TAD012310R0037 22

5354GR 7TAD012310R0037 30

5354SST6 7TAD012390R0024 47

5354SST6 7TAD012390R0024 51

5354SST6HT 7TAD012980R0338 31

5354SST6HT 7TAD012980R0338 47

5354SST6HT 7TAD012980R0338 51

5355-HT 7TAD012420R0097 31

5355-NB 35

5355-NB 43

5355GR 7TAD012310R0038 22

5355GR 7TAD012310R0038 30

5355SST6 7TAD012420R0137 47

5355SST6 7TAD012420R0137 51

5355SST6HT 7TAD012980R0339 31

5355SST6HT 7TAD012980R0339 47

5355SST6HT 7TAD012980R0339 51

5356-HT 7TAD012420R0099 31

5356-NB 35

5356-NB 43
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5356GR 7TAD012310R0040 22

5356GR 7TAD012310R0040 30

5356SST6 7TAD012390R0023 47

5356SST6 7TAD012390R0023 51

5356SST6HT 7TAD012980R0340 31

5356SST6HT 7TAD012980R0340 47

5356SST6HT 7TAD012980R0340 51

5357-HT 7TAD012420R0100 31

5357-NB 35

5357-NB 43

5357GR 7TAD012310R0042 22

5357GR 7TAD012310R0042 30

5357SST6 7TAD012420R0136 47

5357SST6 7TAD012420R0136 51

5357SST6HT 7TAD012980R0341 31

5357SST6HT 7TAD012980R0341 47

5357SST6HT 7TAD012980R0341 51

5358-HT 31

5358-HT 47

5358-HT 47

5358-HT 51

5358-HT 51

5358GR 7TAD012420R0102 22

5358GR 7TAD012420R0102 30

5359-HT 31

5359-HT 47

5359-HT 47

5359-HT 51

5359-HT 51

5359GR 7TAD012310R0044 22

5359GR 7TAD012310R0044 30

5360-HT 31

5360-HT 47

5360-HT 47

5360-HT 51

5360-HT 51

5360GR 7TAD012310R0046 22

5360GR 7TAD012310R0046 30

5385-HT 31

5385GR 7TAD012420R0104 22

5385GR 7TAD012420R0104 30

5386-HT 31

5386GR 7TAD012310R0048 22

5386GR 7TAD012310R0048 30

7344-TB 7TAD012330R0011 35

7344-TB 7TAD012330R0011 43

7344-TB 7TAD012330R0011 22

7344-TB 7TAD012330R0011 30

7348-TB 7TAD012330R0015 35

7348-TB 7TAD012330R0015 43
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7348-TB 7TAD012330R0015 22

7348-TB 7TAD012330R0015 30

9330-NB 35

9330-NB 43

9330SST6 47

9330SST6 51

9330SST6HT 47

9330SST6HT 51

9332-NB 35

9332-NB 43

9332SST6 47

9332SST6 51

9332SST6HT 47

9332SST6HT 51

9333-NB 35

9333-NB 43

9333SST6 47

9333SST6 51

9333SST6HT 47

9333SST6HT 51

9334-NB 35

9334-NB 43

9334SST6 47

9334SST6 51

9334SST6HT 47

9335-NB 35

9335-NB 43

9335SST6 47

9335SST6 51

9335SST6HT 47

9335SST6HT 51

9336-NB 35

9336-NB 43

9336SST6 47

9336SST6 51

9336SST6HT 47

9336SST6HT 51

9337-NB 35

9337-NB 43

9337SST6 47

9337SST6 51

9337SST6HT 47

9337SST6HT 51

9340-NB 35

9340-NB 43

9340SST6 47

9340SST6 51

9340SST6HT 31

9340SST6HT 47

9340SST6HT 51
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9342-NB 35

9342-NB 43

9342SST6 47

9342SST6 51

9342SST6HT 31

9342SST6HT 47

9342SST6HT 51

9343-NB 35

9343-NB 43

9343SST6 47

9343SST6 51

9343SST6HT 31

9343SST6HT 47

9343SST6HT 51

9343TB 35

9343TB 43

9343TB 22

9343TB 30

9344-NB 35

9344-NB 43

9344SST6 47

9344SST6 51

9344SST6HT 31

9344SST6HT 47

9345-NB 35

9345-NB 43

9345SST6 47

9345SST6 51

9345SST6HT 31

9345SST6HT 47

9345SST6HT 51

9346-NB 35

9346-NB 43

9346SST6 47

9346SST6 51

9346SST6HT 31

9346SST6HT 47

9346SST6HT 51

9347-NB 35

9347-NB 43

9347SST6 47

9347SST6 51

9347SST6HT 31

9347SST6HT 47

9347SST6HT 51

9350-NB 35

9350-NB 43

9350SST6 47

9350SST6 51

Codice Codice GID
N. 
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9350SST6HT 31

9350SST6HT 47

9350SST6HT 51

9352-NB 35

9352-NB 43

9352SST6 47

9352SST6 51

9352SST6HT 31

9352SST6HT 47

9352SST6HT 51

9352TB 7TCD012330R0092 35

9352TB 7TCD012330R0092 43

9352TB 7TCD012330R0092 22

9352TB 7TCD012330R0092 30

9353-NB 35

9353-NB 43

9353SST6 47

9353SST6 51

9353SST6HT 31

9353SST6HT 47

9353SST6HT 51

9353TB 7TAD012320R0001 35

9353TB 7TAD012320R0001 43

9353TB 7TAD012320R0001 22

9353TB 7TAD012320R0001 30

9354-NB 35

9354-NB 43

9354SST6 47

9354SST6 51

9354SST6HT 31

9354SST6HT 47

9354TB 7TCD012330R0101 35

9354TB 7TCD012330R0101 43

9354TB 7TCD012330R0101 22

9354TB 7TCD012330R0101 30

9355-NB 35

9355-NB 43

9355SST6 47

9355SST6 51

9355SST6HT 31

9355SST6HT 47

9355SST6HT 51

9356-NB 35

9356-NB 43

9356SST6 47

9356SST6 51

9356SST6HT 31

9356SST6HT 47

9356SST6HT 51

Codice Codice GID
N. 

pagina

9357-NB 35

9357-NB 43

9357SST6 47

9357SST6 51

9357SST6HT 31

9357SST6HT 47

9357SST6HT 51

9360SST6HT 31

9362SST6HT 31

9363SST6HT 31

9364SST6HT 31

9365SST6HT 31

9366SST6HT 31

9367SST6HT 31

HS901SS 47

HS901SS 51

HS902SS 47

HS902SS 51

HS903SS 47

HS904SS 47

HS904SS 51

HS905SS 47

HS905SS 51

HS906SS 47

HS906SS 51

HS907SS 47

HS907SS 51

HS908SS 47

HS908SS 51

HS910SS 47

HS910SS 51

LNB038 35

LNB038 43

LNB050 35

LNB050 43

LNB075 35

LNB075 43

LNB100 35

LNB100 43

LNB125 35

LNB125 43

LNB150 35

LNB150 43

LNB200 35

LNB200 43

LNBM16 35

LNBM16 43

LNBM20 35

LNBM20 43
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LNBM25 35

LNBM25 43

LNBM32 35

LNBM32 43

LNBM40 35

LNBM40 43

LNBM50 35

LNBM50 43

LNBM63 35

LNBM63 43

LNSS038 31

LNSS038 47

LNSS038 51

LNSS050 31

LNSS050 47

LNSS050 51

LNSS075 31

LNSS075 47

LNSS100 31

LNSS100 47

LNSS100 51

LNSS125 31

LNSS125 47

LNSS125 51

LNSS150 31

LNSS150 47

LNSS150 51

LNSS200 31

LNSS200 47

LNSS200 51

LNSSM16 31

LNSSM16 47

LNSSM16 51

LNSSM20 31

LNSSM20 47

LNSSM20 51

LNSSM25 31

LNSSM25 47

LNSSM25 51

LNSSM32 31

LNSSM32 47

LNSSM32 51

LNSSM40 31

LNSSM40 47

LNSSM40 51

LNSSM50 31

LNSSM50 47

LNSSM50 51

LNSSM63 31

Codice Codice GID
N. 
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LNSSM63 47

LNSSM63 51

LT4GES01C-C 7TAA012LU0R0000 44

LT4GES01C-K 7TAA012LU0R0010 44

LT4GES01C-L 7TAA012LU0R0017 44

LT4GES02C-C 7TAA012LU0R0001 44

LT4GES02C-K 7TAA012LU0R0011 44

LT4GES02C-L 7TAA012LU0R0018 44

LT4GES03C-K 7TAA012LU0R0012 44

LT4GES03C-L 7TAA012LU0R0019 44

LT4GES04C-C 7TAA012LU0R0003 44

LT4GES05C-B 7TAA012LU0R0004 44

LT4GES05C-E 7TAA012LU0R0014 44

LT4GES06C-B 7TAA012LU0R0005 44

LT4GES06C-D 7TAA012LU0R0015 44

LT4GES07C-B 7TAA012LU0R0006 44

LT4GES07C-C 7TAA012LU0R0016 44

LT4GES08C-A 7TAA012LU0R0007 44

LT4GES09C-A 7TAA012LU0R0008 44

LT4GES11C-A 7TAA012LU0R0009 44

LT6FES01W-C 7TAA012LX0R0000 50

LT6FES01W-K 7TAA012LX0R0010 50

LT6FES01W-L 7TAA012LX0R0017 50

LT6FES02W-C 7TAA012LX0R0001 50

LT6FES02W-K 7TAA012LX0R0011 50

LT6FES02W-L 7TAA012LX0R0018 50

LT6FES03W-C 7TAA012LX0R0002 50

LT6FES03W-K 7TAA012LX0R0012 50

LT6FES03W-L 7TAA012LX0R0019 50

LT6FES04W-C 7TAA012LX0R0003 50

LT6FES04W-J 7TAA012LX0R0013 50

LT6FES05W-B 7TAA012LX0R0004 50

LT6FES05W-E 7TAA012LX0R0014 50

LT6FES06W-B 7TAA012LX0R0005 50

LT6FES06W-D 7TAA012LX0R0015 50

LT6FES07W-B 7TAA012LX0R0006 50

LT6FES07W-C 7TAA012LX0R0016 50

LT6FES08W-A 7TAA012LX0R0007 50

LT6FES09W-A 7TAA012LX0R0008 50

LT6FES11W-A 7TAA012LX0R0009 50

LT6GES01G-C 7TAA012LV0R0000 45

LT6GES01G-K 7TAA012LV0R0010 45

LT6GES01G-L 7TAA012LV0R0017 45

LT6GES02G-C 7TAA012LV0R0001 45

LT6GES02G-K 7TAA012LV0R0011 45

LT6GES02G-L 7TAA012LV0R0018 45

LT6GES03G-C 7TAA012LV0R0002 45

LT6GES03G-K 7TAA012LV0R0012 45

LT6GES03G-L 7TAA012LV0R0019 45

Codice Codice GID
N. 
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LT6GES04G-C 7TAA012LV0R0003 45

LT6GES04G-J 7TAA012LV0R0013 45

LT6GES05G-B 7TAA012LV0R0004 45

LT6GES05G-E 7TAA012LV0R0014 45

LT6GES06G-B 7TAA012LV0R0005 45

LT6GES06G-D 7TAA012LV0R0015 45

LT6GES07G-B 7TAA012LV0R0006 45

LT6GES07G-C 7TAA012LV0R0016 45

LT6GES08G-A 7TAA012LV0R0007 45

LT6GES08G-G 45

LT6GES09G-A 7TAA012LV0R0008 45

LT6GES09G-P 45

LT6GES11G-A 7TAA012LV0R0009 45

LT6GES11G-C 45

LT6XES01B-C 7TAA012LW0R0000 29

LT6XES01B-K 7TAA012LW0R0010 29

LT6XES01B-L 7TAA012LW0R0017 29

LT6XES02B-C 7TAA012LW0R0001 29

LT6XES02B-K 7TAA012LW0R0011 29

LT6XES02B-L 7TAA012LW0R0018 29

LT6XES03B-C 7TAA012LW0R0002 29

LT6XES03B-K 7TAA012LW0R0012 29

LT6XES03B-L 7TAA012LW0R0019 29

LT6XES04B-C 7TAA012LW0R0003 29

LT6XES04B-J 7TAA012LW0R0013 29

LT6XES05B-B 7TAA012LW0R0004 29

LT6XES05B-E 7TAA012LW0R0014 29

LT6XES06B-B 7TAA012LW0R0005 29

LT6XES06B-D 7TAA012LW0R0015 29

LT6XES07B-B 7TAA012LW0R0006 29

LT6XES07B-C 7TAA012LW0R0016 29

LT6XES08B-A 7TAA012LW0R0007 29

LT6XES09B-A 7TAA012LW0R0008 29

LT6XES11B-A 7TAA012LW0R0009 29

LTAES01G-C 7TAA012LB0R0000 24

LTAES01G-L 7TAA012LB0R0019 24

LTAES02G-C 7TAA012LB0R0001 24

LTAES02G-K 7TAA012LB0R0013 24

LTAES02G-L 7TAA012LB0R0020 24

LTAES03G-C 7TAA012LB0R0002 24

LTAES03G-L 7TAA012LB0R0021 24

LTAES04G-C 7TAA012LB0R0003 24

LTAES04G-J 7TAA012LB0R0015 24

LTAES05G-B 7TAA012LB0R0004 24

LTAES05G-E 7TAA012LB0R0016 24

LTAES06G-B 7TAA012LB0R0005 24

LTAES06G-D 7TAA012LB0R0017 24

LTAES07G-B 7TAA012LB0R0006 24

LTAES07G-C 7TAA012LB0R0018 24
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LTAES08G-A 7TAA012LB0R0007 24

LTAES08G-A 7TAA012LB0R0007 24

LTAES11G-A 7TAA012LB0R0009 24

LTAES12G-A 7TAA012LB0R0010 24

LTAES13G-A 7TAA012LB0R0011 24

LTBUS01E-C 34

LTBUS01L-C 7TAA012LF0R0000 32

LTBUS01L-K 7TAA012LF0R0010 32

LTBUS01L-L 7TAA012LF0R0020 32

LTBUS01N-C 34

LTBUS01R-C 33

LTBUS01Y-C 33

LTBUS02E-C 7TAA012LF0R0041 34

LTBUS02L-C 7TAA012LF0R0001 32

LTBUS02L-K 7TAA012LF0R0011 32

LTBUS02L-L 7TAA012LF0R0021 32

LTBUS02N-C 7TAA012LF0R0050 34

LTBUS02R-C 7TAA012LF0R0023 33

LTBUS02Y-C 7TAA012LF0R0032 33

LTBUS03E-C 7TAA012LF0R0042 34

LTBUS03L-C 7TAA012LF0R0002 32

LTBUS03L-K 7TAA012LF0R0012 32

LTBUS03L-L 7TAA012LF0R0022 32

LTBUS03N-C 7TAA012LF0R0051 34

LTBUS03R-C 7TAA012LF0R0024 33

LTBUS03Y-C 7TAA012LF0R0033 33

LTBUS04E-C 7TAA012LF0R0043 34

LTBUS04L-C 7TAA012LF0R0003 32

LTBUS04L-J 7TAA012LF0R0013 32

LTBUS04N-C 7TAA012LF0R0052 34

LTBUS04R-C 7TAA012LF0R0025 33

LTBUS04Y-C 7TAA012LF0R0034 33

LTBUS05E-B 7TAA012LF0R0044 34

LTBUS05L-B 7TAA012LF0R0004 32

LTBUS05L-E 7TAA012LF0R0014 32

LTBUS05N-B 7TAA012LF0R0053 34

LTBUS05R-B 7TAA012LF0R0026 33

LTBUS05Y-B 7TAA012LF0R0035 33

LTBUS06E-B 7TAA012LF0R0045 34

LTBUS06L-B 7TAA012LF0R0005 32

LTBUS06L-D 7TAA012LF0R0015 32

LTBUS06N-B 7TAA012LF0R0054 34

LTBUS06R-B 7TAA012LF0R0027 33

LTBUS06Y-B 7TAA012LF0R0036 33

LTBUS07E-B 7TAA012LF0R0046 34

LTBUS07L-B 7TAA012LF0R0006 32

LTBUS07L-C 7TAA012LF0R0016 32

LTBUS07N-B 7TAA012LF0R0055 34

LTBUS07R-B 7TAA012LF0R0028 33

Codice Codice GID
N. 
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LTBUS07Y-B 7TAA012LF0R0037 33

LTBUS08E-A 7TAA012LF0R0047 34

LTBUS08L-A 7TAA012LF0R0007 32

LTBUS08N-A 7TAA012LF0R0056 34

LTBUS08R-A 7TAA012LF0R0029 33

LTBUS08Y-A 7TAA012LF0R0038 33

LTBUS09E-A 7TAA012LF0R0048 34

LTBUS09L-A 7TAA012LF0R0008 32

LTBUS09N-A 7TAA012LF0R0057 34

LTBUS09R-A 7TAA012LF0R0030 33

LTBUS09Y-A 7TAA012LF0R0039 33

LTBUS11E-A 7TAA012LF0R0049 34

LTBUS11L-A 7TAA012LF0R0009 32

LTBUS11N-A 7TAA012LF0R0058 34

LTBUS11R-A 7TAA012LF0R0031 33

LTBUS11Y-A 7TAA012LF0R0040 33

LTCES01B-C 7TAA012LM0R0000 42

LTCES01B-K 7TAA012LM0R0007 42

LTCES02B-C 7TAA012LM0R0001 42

LTCES02B-K 7TAA012LM0R0008 42

LTCES03B-C 7TAA012LM0R0002 42

LTCES03B-K 7TAA012LM0R0009 42

LTCES04B-C 7TAA012LM0R0003 42

LTCES04B-J 7TAA012LM0R0010 42

LTCES05B-B 7TAA012LM0R0004 42

LTCES05B-E 7TAA012LM0R0011 42

LTCES06B-B 7TAA012LM0R0005 42

LTCES06B-D 7TAA012LM0R0012 42

LTCES07B-B 7TAA012LM0R0006 42

LTCES07B-C 7TAA012LM0R0013 42

LTEUS01B-C 7TAA012LJ0R0000 40

LTEUS01B-K 7TAA012LJ0R0007 40

LTEUS01B-L 7TAA012LJ0R0014 40

LTEUS02B-C 7TAA012LJ0R0001 40

LTEUS02B-K 7TAA012LJ0R0008 40

LTEUS02B-L 7TAA012LJ0R0015 40

LTEUS03B-C 7TAA012LJ0R0002 40

LTEUS03B-K 7TAA012LJ0R0009 40

LTEUS03B-L 40

LTEUS04B-C 7TAA012LJ0R0003 40

LTEUS04B-J 7TAA012LJ0R0010 40

LTEUS05B-B 7TAA012LJ0R0004 40

LTEUS05B-E 7TAA012LJ0R0011 40

LTEUS06B-B 7TAA012LJ0R0005 40

LTEUS06B-D 7TAA012LJ0R0012 40

LTEUS07B-B 7TAA012LJ0R0006 40

LTEUS07B-C 7TAA012LJ0R0013 40

LTFES01W-C 7TAA012LQ0R0000 49

LTFES01W-K 49

Codice Codice GID
N. 
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LTFES01W-L 49

LTFES02W-C 7TAA012LQ0R0001 49

LTFES02W-K 49

LTFES02W-L 49

LTFES03W-C 7TAA012LQ0R0002 49

LTFES03W-K 49

LTFES03W-L 49

LTFES04W-C 7TAA012LQ0R0003 49

LTFES04W-J 49

LTFES05W-B 7TAA012LQ0R0004 49

LTFES05W-E 49

LTFES06W-B 7TAA012LQ0R0005 49

LTFES06W-D 49

LTFES07W-B 7TAA012LQ0R0006 49

LTFES07W-C 49

LTFES08W-A 49

LTFES08W-G 49

LTFES09W-A 49

LTFES09W-P 49

LTFES11W-A 49

LTFES11W-C 49

LTFUS01W-C 7TAA012LP0R0000 48

LTFUS01W-K 48

LTFUS01W-L 48

LTFUS02W-C 7TAA012LP0R0001 48

LTFUS02W-K 48

LTFUS02W-L 48

LTFUS03W-C 7TAA012LP0R0002 48

LTFUS03W-K 48

LTFUS03W-L 48

LTFUS04W-C 7TAA012LP0R0003 48

LTFUS04W-J 48

LTFUS05W-B 7TAA012LP0R0004 48

LTFUS05W-E 48

LTFUS06W-B 7TAA012LP0R0005 48

LTFUS06W-D 48

LTFUS07W-B 7TAA012LP0R0006 48

LTFUS07W-C 48

LTFUS08W-A 7TAA012LP0R0007 48

LTFUS08W-G 48

LTFUS09W-A 7TAA012LP0R0008 48

LTFUS09W-P 48

LTFUS11W-A 7TAA012LP0R0009 48

LTFUS11W-C 48

LTGCS01B-C 7TAA012LH0R0000 20

LTGCS01B-K 7TAA012LH0R0010 20

LTGCS01B-L 7TAA012LH0R0017 20

LTGCS02B-C 7TAA012LH0R0001 20

LTGCS02B-K 7TAA012LH0R0011 20



71

—
Indice e informazioni utili
Elenco dei codici per l'ordine

Codice Codice GID
N. 

pagina

LTGCS02B-L 7TAA012LH0R0018 20

LTGCS03B-C 7TAA012LH0R0002 20

LTGCS03B-K 7TAA012LH0R0012 20

LTGCS03B-L 7TAA012LH0R0019 20

LTGCS04B-C 7TAA012LH0R0003 20

LTGCS04B-J 7TAA012LH0R0013 20

LTGCS05B-B 7TAA012LH0R0004 20

LTGCS05B-E 7TAA012LH0R0014 20

LTGCS06B-B 7TAA012LH0R0005 20

LTGCS06B-D 7TAA012LH0R0015 20

LTGCS07B-B 7TAA012LH0R0006 20

LTGCS07B-C 7TAA012LH0R0016 20

LTGCS08B-A 7TAA012LH0R0007 20

LTGCS09B-A 7TAA012LH0R0008 20

LTGCS11B-A 7TAA012LH0R0009 20

LTGES01G-C 7TAA012LS0R0000 19

LTGES01G-K 7TAA012LS0R0024 19

LTGES01G-K 7TAA012LS0R0024 24

LTGES01G-L 7TAA012LS0R0044 19

LTGES02G-C 7TAA012LS0R0001 19

LTGES02G-K 7TAA012LS0R0025 19

LTGES02G-K 7TAA012LS0R0025 24

LTGES02G-L 7TAA012LS0R0045 19

LTGES03G-C 7TAA012LS0R0002 19

LTGES03G-K 7TAA012LS0R0026 19

LTGES03G-L 7TAA012LS0R0046 19

LTGES04G-C 7TAA012LS0R0003 19

LTGES04G-J 7TAA012LS0R0027 19

LTGES05G-B 7TAA012LS0R0004 19

LTGES05G-E 7TAA012LS0R0028 19

LTGES06G-B 7TAA012LS0R0005 19

LTGES06G-D 7TAA012LS0R0029 19

LTGES07G-B 7TAA012LS0R0006 19

LTGES07G-C 7TAA012LS0R0030 19

LTGES08G-A 7TAA012LS0R0007 19

LTGES08G-G 7TAA012LS0R0031 19

LTGES09G-A 7TAA012LS0R0008 19

LTGES09G-P 7TAA012LS0R0032 19

LTGES11G-A 7TAA012LS0R0009 19

LTGES11G-C 7TAA012LS0R0033 19

LTGES12G-A 7TAA012LS0R0010 19

LTGES13G-A 7TAA012LS0R0011 19

LTGUS01G-C 7TAA012LN0R0000 18

LTGUS01G-K 7TAA012LN0R0020 18

LTGUS01G-L 7TAA012LN0R0040 18

LTGUS02G-C 7TAA012LN0R0001 18

LTGUS02G-K 7TAA012LN0R0021 18

LTGUS02G-L 7TAA012LN0R0041 18

LTGUS03G-C 7TAA012LN0R0002 18

Codice Codice GID
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LTGUS03G-K 7TAA012LN0R0022 18

LTGUS03G-L 7TAA012LN0R0042 18

LTGUS04G-C 7TAA012LN0R0003 18

LTGUS04G-J 7TAA012LN0R0023 18

LTGUS05G-B 7TAA012LN0R0004 18

LTGUS05G-E 7TAA012LN0R0024 18

LTGUS06G-B 7TAA012LN0R0005 18

LTGUS06G-D 7TAA012LN0R0025 18

LTGUS07G-B 7TAA012LN0R0006 18

LTGUS07G-C 7TAA012LN0R0026 18

LTGUS08G-A 7TAA012LN0R0007 18

LTGUS08G-G 7TAA012LN0R0027 18

LTGUS09G-A 7TAA012LN0R0008 18

LTGUS09G-P 7TAA012LN0R0028 18

LTGUS11G-A 7TAA012LN0R0009 18

LTGUS11G-C 7TAA012LN0R0029 18

LTLES01G-C 7TAA012LA0R0000 38

LTLES01G-K 7TAA012LA0R0010 38

LTLES01G-L 38

LTLES02G-C 7TAA012LA0R0001 38

LTLES02G-K 7TAA012LA0R0011 38

LTLES02G-L 38

LTLES03G-C 7TAA012LA0R0002 38

LTLES03G-K 7TAA012LA0R0012 38

LTLES03G-L 38

LTLES04G-C 7TAA012LA0R0003 38

LTLES04G-J 7TAA012LA0R0013 38

LTLES05G-B 7TAA012LA0R0004 38

LTLES05G-E 7TAA012LA0R0014 38

LTLES06G-B 7TAA012LA0R0005 38

LTLES06G-D 7TAA012LA0R0015 38

LTLES07G-B 7TAA012LA0R0006 38

LTLES07G-C 7TAA012LA0R0016 38

LTLES08G-A 7TAA012LA0R0007 38

LTLES08G-G 38

LTLES09G-A 7TAA012LA0R0008 38

LTLES09G-P 38

LTLES11B-C 38

LTLES11G-A 7TAA012LA0R0009 38

LTMES01B-C 7TAA012LK0R0019 41

LTMES01B-K 7TAA012LK0R0029 41

LTMES01B-L 7TAA012LK0R0036 41

LTMES02B-C 7TAA012LK0R0020 41

LTMES02B-K 7TAA012LK0R0030 41

LTMES02B-L 7TAA012LK0R0037 41

LTMES03B-C 7TAA012LK0R0021 41

LTMES03B-K 7TAA012LK0R0031 41

LTMES03B-L 41

LTMES04B-C 7TAA012LK0R0022 41
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LTMES04B-J 7TAA012LK0R0032 41

LTMES05B-B 7TAA012LK0R0023 41

LTMES05B-E 7TAA012LK0R0033 41

LTMES06B-B 7TAA012LK0R0024 41

LTMES06B-D 7TAA012LK0R0034 41

LTMES07B-B 7TAA012LK0R0025 41

LTMES07B-C 7TAA012LK0R0035 41

LTMES08B-A 7TAA012LK0R0026 41

LTMES09B-A 7TAA012LK0R0027 41

LTMES11B-A 7TAA012LK0R0028 41

LTOES01G-C 7TAA012LR0R0000 21

LTOES01G-K 7TAA012LR0R0012 21

LTOES01G-L 7TAA012LR0R0019 21

LTOES02G-C 7TAA012LR0R0001 21

LTOES02G-K 7TAA012LR0R0013 21

LTOES02G-L 7TAA012LR0R0020 21

LTOES03G-C 7TAA012LR0R0002 21

LTOES03G-K 7TAA012LR0R0014 21

LTOES03G-L 7TAA012LR0R0021 21

LTOES04G-C 7TAA012LR0R0003 21

LTOES04G-J 7TAA012LR0R0015 21

LTOES05G-B 7TAA012LR0R0004 21

LTOES05G-E 7TAA012LR0R0016 21

LTOES06G-B 7TAA012LR0R0005 21

LTOES06G-D 7TAA012LR0R0017 21

LTOES07G-B 7TAA012LR0R0006 21

LTOES07G-C 7TAA012LR0R0018 21

LTOES08G-A 7TAA012LR0R0007 21

LTOES08G-G 21

LTOES09G-A 7TAA012LR0R0008 21

LTOES09G-P 21

LTOES11G-A 7TAA012LR0R0009 21

LTOES11G-C 21

LTOES12G-A 7TAA012LR0R0010 21

LTOES13G-A 7TAA012LR0R0011 21

LTTES01G-C 7TAA012LC0R0000 27

LTTES01G-K 7TAA012LC0R0012 27

LTTES01G-L 7TAA012LC0R0022 27

LTTES02G-C 7TAA012LC0R0001 27

LTTES02G-K 7TAA012LC0R0013 27

LTTES02G-L 7TAA012LC0R0023 27

LTTES03G-C 7TAA012LC0R0002 27

LTTES03G-K 7TAA012LC0R0014 27

LTTES03G-L 7TAA012LC0R0024 27

LTTES04G-C 7TAA012LC0R0003 27

LTTES04G-J 7TAA012LC0R0015 27

LTTES05G-B 7TAA012LC0R0004 27

LTTES05G-E 7TAA012LC0R0016 27

LTTES06G-B 7TAA012LC0R0005 27
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Codice Codice GID
N. 

pagina

LTTES06G-D 7TAA012LC0R0017 27

LTTES07G-B 7TAA012LC0R0006 27

LTTES07G-C 7TAA012LC0R0018 27

LTTES08G-A 7TAA012LC0R0007 27

LTTES09G-A 7TAA012LC0R0008 27

LTTES11G-A 7TAA012LC0R0009 27

LTTES12G-A 7TAA012LC0R0010 27

LTTES13G-A 7TAA012LC0R0011 27

LTTUS01G-C 7TAA012LD0R0000 26

LTTUS01G-K 7TAA012LD0R0010 26

LTTUS01G-L 7TAA012LD0R0017 26

LTTUS02G-C 7TAA012LD0R0001 26

LTTUS02G-K 7TAA012LD0R0011 26

LTTUS02G-L 7TAA012LD0R0018 26

LTTUS03G-C 7TAA012LD0R0002 26

LTTUS03G-K 7TAA012LD0R0012 26

LTTUS03G-L 7TAA012LD0R0019 26

LTTUS04G-C 7TAA012LD0R0003 26

LTTUS04G-J 7TAA012LD0R0013 26

LTTUS05G-B 7TAA012LD0R0004 26

LTTUS05G-E 7TAA012LD0R0014 26

LTTUS06G-B 7TAA012LD0R0005 26

LTTUS06G-D 7TAA012LD0R0015 26

LTTUS07G-B 7TAA012LD0R0006 26

LTTUS07G-C 7TAA012LD0R0016 26

LTTUS08G-A 7TAA012LD0R0007 26

LTTUS09G-A 7TAA012LD0R0008 26

LTTUS11G-A 7TAA012LD0R0009 26

LTXES01B-C 7TAA012LE0R0000 28

LTXES01B-C 7TAA012LE0R0000 46

LTXES01B-K 7TAA012LE0R0010 28

LTXES01B-K 7TAA012LE0R0010 46

LTXES01B-L 7TAA012LE0R0017 28

LTXES01B-L 7TAA012LE0R0017 46

LTXES02B-C 7TAA012LE0R0001 28

LTXES02B-C 7TAA012LE0R0001 46

LTXES02B-K 7TAA012LE0R0011 28

LTXES02B-K 7TAA012LE0R0011 46

LTXES02B-L 7TAA012LE0R0018 28

LTXES02B-L 7TAA012LE0R0018 46

LTXES03B-C 7TAA012LE0R0002 28

LTXES03B-C 7TAA012LE0R0002 46

LTXES03B-K 7TAA012LE0R0012 28

LTXES03B-K 7TAA012LE0R0012 46

LTXES03B-L 7TAA012LE0R0019 28

LTXES03B-L 7TAA012LE0R0019 46

LTXES04B-C 7TAA012LE0R0003 28

LTXES04B-C 7TAA012LE0R0003 46

LTXES04B-J 7TAA012LE0R0013 28

Codice Codice GID
N. 

pagina

LTXES04B-J 7TAA012LE0R0013 46

LTXES05B-B 7TAA012LE0R0004 28

LTXES05B-B 7TAA012LE0R0004 46

LTXES05B-E 7TAA012LE0R0014 28

LTXES05B-E 7TAA012LE0R0014 46

LTXES06B-B 7TAA012LE0R0005 28

LTXES06B-B 7TAA012LE0R0005 46

LTXES06B-D 7TAA012LE0R0015 28

LTXES06B-D 7TAA012LE0R0015 46

LTXES07B-B 7TAA012LE0R0006 28

LTXES07B-B 7TAA012LE0R0006 46

LTXES07B-C 7TAA012LE0R0016 28

LTXES07B-C 7TAA012LE0R0016 46

LTXES08B-A 7TAA012LE0R0007 28

LTXES08B-A 7TAA012LE0R0007 46

LTXES09B-A 7TAA012LE0R0008 28

LTXES09B-A 7TAA012LE0R0008 46

LTXES11B-A 7TAA012LE0R0009 28

LTXES11B-A 7TAA012LE0R0009 46

LTZES01B-C 7TAA012LG0R0019 37

LTZES01B-K 37

LTZES01B-L 37

LTZES02B-C 7TAA012LG0R0020 37

LTZES02B-K 7TAA012LG0R0031 37

LTZES02B-L 7TAA012LG0R0037 37

LTZES03B-C 7TAA012LG0R0021 37

LTZES03B-K 7TAA012LG0R0032 37

LTZES03B-L 7TAA012LG0R0002 37

LTZES04B-C 7TAA012LG0R0022 37

LTZES04B-J 7TAA012LG0R0033 37

LTZES05B-B 7TAA012LG0R0023 37

LTZES05B-E 7TAA012LG0R0034 37

LTZES06B-B 7TAA012LG0R0024 37

LTZES06B-D 7TAA012LG0R0035 37

LTZES07B-B 7TAA012LG0R0025 37

LTZES07B-C 7TAA012LG0R0036 37

LTZES08B-A 7TAA012LG0R0026 37

LTZES08B-G 37

LTZES09B-A 7TAA012LG0R0027 37

LTZES09B-P 37

LTZES11B-A 7TAA012LG0R0028 37

LTZES11B-C 37

LTZES12B-A 7TAA012LG0R0029 37

LTZES13B-A 7TAA012LG0R0030 37

LTZUS01B-C 7TAA012LT0R0000 36

LTZUS01B-K 7TAA012LT0R0010 36

LTZUS01B-L 7TAA012LT0R0017 36

LTZUS02B-C 7TAA012LT0R0001 36

LTZUS02B-K 7TAA012LT0R0011 36

Codice Codice GID
N. 

pagina

LTZUS02B-L 7TAA012LT0R0018 36

LTZUS03B-C 7TAA012LT0R0002 36

LTZUS03B-K 7TAA012LT0R0012 36

LTZUS03B-L 7TAA012LT0R0019 36

LTZUS04B-C 7TAA012LT0R0003 36

LTZUS04B-J 7TAA012LT0R0013 36

LTZUS05B-B 7TAA012LT0R0004 36

LTZUS05B-E 7TAA012LT0R0014 36

LTZUS06B-B 7TAA012LT0R0005 36

LTZUS06B-D 7TAA012LT0R0015 36

LTZUS07B-B 7TAA012LT0R0006 36

LTZUS07B-C 7TAA012LT0R0016 36

LTZUS08B-A 7TAA012LT0R0007 36

LTZUS08B-G 36

LTZUS09B-A 7TAA012LT0R0008 36

LTZUS09B-P 36

LTZUS11B-A 7TAA012LT0R0009 36

LTZUS11B-C 36

P CLIP/16 23

P CLIP/16 25

P CLIP/16 31

P CLIP/16 35

P CLIP/16 39

P CLIP/16 43

P CLIP/16 47

P CLIP/16 51

P CLIP/20 23

P CLIP/20 25

P CLIP/20 31

P CLIP/20 35

P CLIP/20 39

P CLIP/20 43

P CLIP/20 47

P CLIP/20 51

P CLIP/25 23

P CLIP/25 25

P CLIP/25 31

P CLIP/25 35

P CLIP/25 39

P CLIP/25 43

P CLIP/25 47

P CLIP/32 23

P CLIP/32 25

P CLIP/32 31

P CLIP/32 35

P CLIP/32 39

P CLIP/32 43

P CLIP/32 47

P CLIP/32 51
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Codice Codice GID
N. 

pagina

P CLIP/40 23

P CLIP/40 25

P CLIP/40 31

P CLIP/40 35

P CLIP/40 39

P CLIP/40 43

P CLIP/40 47

P CLIP/40 51

P CLIP/50 23

P CLIP/50 25

P CLIP/50 31

P CLIP/50 35

P CLIP/50 39

P CLIP/50 43

P CLIP/50 47

P CLIP/50 51

P CLIP/63 23

P CLIP/63 25

P CLIP/63 31

P CLIP/63 35

P CLIP/63 39

P CLIP/63 43

P CLIP/63 47

P CLIP/63 51

P CLIP/75 23

P CLIP/75 25

P CLIP/75 31

P CLIP/75 35

P CLIP/75 39

P CLIP/75 43

P CLIP/75 47

P CLIP/75 51

WMG-LT1 7TAD012430R0000 23

WMG-LT1 7TAD012430R0000 25

WMG-LT1 7TAD012430R0000 31

WMG-LT1 7TAD012430R0000 35

WMG-LT1 7TAD012430R0000 39

WMG-LT1 7TAD012430R0000 43

WMG-LT1 7TAD012430R0000 47

WMG-LT1 7TAD012430R0000 51

WMG-LT10 7TAD012430R0001 23

WMG-LT10 7TAD012430R0001 25

WMG-LT10 7TAD012430R0001 31

WMG-LT10 7TAD012430R0001 35

WMG-LT10 7TAD012430R0001 39

WMG-LT10 7TAD012430R0001 43

WMG-LT10 7TAD012430R0001 47

WMG-LT10 7TAD012430R0001 51

WMG-LT2 7TAD012430R0002 23

Codice Codice GID
N. 

pagina

WMG-LT2 7TAD012430R0002 25

WMG-LT2 7TAD012430R0002 31

WMG-LT2 7TAD012430R0002 35

WMG-LT2 7TAD012430R0002 39

WMG-LT2 7TAD012430R0002 43

WMG-LT2 7TAD012430R0002 47

WMG-LT2 7TAD012430R0002 51

WMG-LT3 7TAD012430R0003 23

WMG-LT3 7TAD012430R0003 25

WMG-LT3 7TAD012430R0003 31

WMG-LT3 7TAD012430R0003 35

WMG-LT3 7TAD012430R0003 39

WMG-LT3 7TAD012430R0003 43

WMG-LT3 7TAD012430R0003 47

WMG-LT4 7TAD012430R0004 23

WMG-LT4 7TAD012430R0004 25

WMG-LT4 7TAD012430R0004 31

WMG-LT4 7TAD012430R0004 35

WMG-LT4 7TAD012430R0004 39

WMG-LT4 7TAD012430R0004 43

WMG-LT4 7TAD012430R0004 47

WMG-LT4 7TAD012430R0004 51

WMG-LT5 7TAD012430R0005 23

WMG-LT5 7TAD012430R0005 25

WMG-LT5 7TAD012430R0005 31

WMG-LT5 7TAD012430R0005 35

WMG-LT5 7TAD012430R0005 39

WMG-LT5 7TAD012430R0005 43

WMG-LT5 7TAD012430R0005 47

WMG-LT5 7TAD012430R0005 51

WMG-LT6 7TAD012430R0006 23

WMG-LT6 7TAD012430R0006 25

WMG-LT6 7TAD012430R0006 31

WMG-LT6 7TAD012430R0006 35

WMG-LT6 7TAD012430R0006 39

WMG-LT6 7TAD012430R0006 43

WMG-LT6 7TAD012430R0006 47

WMG-LT6 7TAD012430R0006 51

WMG-LT7 7TAD012430R0007 23

WMG-LT7 7TAD012430R0007 25

WMG-LT7 7TAD012430R0007 31

WMG-LT7 7TAD012430R0007 35

WMG-LT7 7TAD012430R0007 39

WMG-LT7 7TAD012430R0007 43

WMG-LT7 7TAD012430R0007 47

WMG-LT7 7TAD012430R0007 51

WMG-LT8 7TAD012430R0008 23

WMG-LT8 7TAD012430R0008 25

WMG-LT8 7TAD012430R0008 31

Codice Codice GID
N. 

pagina

WMG-LT8 7TAD012430R0008 35

WMG-LT8 7TAD012430R0008 39

WMG-LT8 7TAD012430R0008 43

WMG-LT8 7TAD012430R0008 47

WMG-LT8 7TAD012430R0008 51

WMG-LT9 7TAD012430R0009 23

WMG-LT9 7TAD012430R0009 25

WMG-LT9 7TAD012430R0009 31

WMG-LT9 7TAD012430R0009 35

WMG-LT9 7TAD012430R0009 39

WMG-LT9 7TAD012430R0009 43

WMG-LT9 7TAD012430R0009 47

WMG-LT9 7TAD012430R0009 51
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ABB

EU Declaration of Conformity
EU Konformitätserklärung

Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der hersteller /
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant /
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

ABB 
8 Boulevard Millénium, B-7110 La Louvière (Belgium)

Object of declaration
Gegenstand der Erklärung/Objet de la déclaration/Oggetto della dichiarazione

Liquid-tight Flexible Metallic Conduit
Flüssigkeitsdichter und flexible Metallschutzschlauch
Gaine métalique et flexible étanche
Guaina metallica flessibile a tenuta stagna

Type/Typ/Type/Tipo: LTAE Series - See Annex 1
Serie LTAE - Siehe Annex 1
Série LTAE - Voir annexe 1
Serie LTAE - Vedi annesso 1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community 
harmonisation legislation
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen / Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft /
Lʼobjet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme á la législation communautaire dʼharmonisation applicable /
Lʼoggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
Niederspannungsrichtlinie/Directive basse tension/Direttiva Bassa Tensione

2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
RoHS Richtlinie/Directive RoHS/Directiva RoHS

and are in conformity with the following harmonized standards or other normative documents
nachgewiesen durch die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Normen oder anderen normativen Dokumenten /
et justifié par le respect des Normes mentionnées ci-dessous ou autres documents normatifs /
e sono stati applicati le norme o altri documenti normativi indicati di seguito

EN 61386-1:2008 and EN 61386-23:2004
Notified Body and number of the EC-type-examination certificate Self-Declaration
Benannte Stelle und Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung/Organisme agrée et numero du certificate de test CE/Organismo 
notificato e il numero del CE attestato di certificazione

Year of CE Marking 2016
Jahr der CE-Kennzeichnung/Année dʼapposition du marquage CE/Anno in cui è stata affissa la marcatura

Signed for and on behalf of
Unterzeichnet für und im Namen von/Signé par et au nom de/Firmato in vece e per conto di

ABB
Memphis, Tennessee, USA on 9 August 2016

Michael Pratt Andrea Castella
GPG R&D Director Hub BU Manager

EPIP Europe
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Resistance guide

Chemicals Metals Plastics & Elastomers

3 = Excellent
2 = Good
1 = Fair to poor
0 = Not recommended
 - = No data
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Hydrazine 2 0 0 3 3 3 - 2 - 0 0 3 2 1 0

Hydrochloric Acid - 10% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 - 0 -

Hydrochloric Acid - 37% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0

Hydrogen Peroxide - 30% 3 2 0 3 2 2 0 0 3 0 2 2 - 0 -

Hydrogen Peroxide - 90% 3 - 0 2 3 - 0 0 3 0 3 1 - 0 -

Isopropyl Alcohol 3 3 3 3 3 3 0 3 - 3 3 2 3 2 0

Isopropyl Amine - - 3 3 3 - - - - - - - 0 - -

Isopropyl Chloride 0 - 3 3 3 3 - 3 - - 0 0 0 0 0

Isopropyl Ether 2 3 3 3 3 3 3 0 - - 0 0 2 0 2

Jet Fuel (JP1 to JP6) 3 3 3 3 3 3 1 3 - - 0 0 - 0 -

Kerosene 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 3 0 2

Ketchup - - - 3 3 3 3 3 3 - - 3 - 3 -

Ketones 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Lacquers 3 1 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Lactic Acid 0 0 0 3 2 2 0 1 - 0 2 3 - 1 -

Lactic Acid - 5% Solution 1 - 0 3 3 - - 3 - 0 3 3 3 3 2

Lard 3 3 3 3 2 3 3 2 - 2 2 0 - 0 -

Lard Oil (Cold) 3 3 3 3 3 3 - 3 - - - 0 - 2 -

Lard Oil (Hot) 3 3 3 3 3 3 - 3 - 2 2 0 3 2 1

Latex 3 - - 3 3 3 3 1 - - 3 3 3 2 0

Lubricants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 - 0 -

Lubricants (Petroleum) 1 - 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 2 2

Lubricating Oil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 - 2 -

Methanol 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0

Methyl Acetate 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0

Methyl Acetone 3 3 3 2 3 3 3 0 - 0 3 1 0 -

Methyl Bromide 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Methyl Ethyl Ketone (MEK) 2 3 3 3 3 3 1 1 0 2 0 3 0 0 0

Methyl Formate 3 - 2 2 2 2 - 3 - - - 1 0 2 0

Nitric Acid - 10% 0 0 0 1 3 3 0 0 3 0 0 2 - 2 -

Nitric Acid - 70% 3 - 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 - 0 -

Olive Oil 3 3 3 3 2 3 3 3 - 3 0 3 0 3

Ozone 2 0 1 3 2 2 0 0 1 0 3 0 1 3

Paint Thinner, Duco 0 2 2 3 2 3 3 3 0 - 0 0 0 0 0

Paraffin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 0 3 2 3

Petroleum 0 - 1 3 3 3 3 2 2 2 2 0 - 2 -

Petroleum Ether 2 - 2 3 3 3 3 3 2 - 3 0 3 0 2

Phenol 2 - 0 3 3 - - 3 2 0 1 - 0 0 0

Phenol (10%) 3 0 0 3 2 2 0 2 2 - 2 2 - 0 -

Phosphoric Acid - 10% 0 - 0 3 3 - 0 - 3 - 3 3 - 2 -

Phosphoric Acid - 20% 0 - 0 3 3 2 0 0 3 - 3 3 2 2 1

Salt Brine 1 0 0 1 2 0 3 2 2 3 3 3 - 3 -

Salt Water 0 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 0

Sea Water 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Sea Water (Brine) 3 - 1 1 3 - 3 3 3 - 3 3 - 2 -

Sewage 0 0 0 2 3 3 - 3 2 3 1 3 2 0

Silicone 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 -

Silicone Grease - - - 3 - - - 3 3 - 3 3 3 3

Silicone Oil 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3

Silver Nitrate 0 1 0 3 2 2 3 3 0 2 3 2 3 3

—
Chemical resistance guide
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Liquidtight flexible metallic conduits
Quick select table - LTAE Aluminiun, CE certified

Liquid-tight Flexible Metallic Conduit Fittings Accessories

Core Material: Galvanized Steel
Jacket Material: PVC, Smooth, Machine Tool Gray
Copper Bonding Wire: None

Steel,  
Malleable 
Iron Zinc 

Chromate

Series 5200AL Liquidtight Series 5200/5300-PT Liquidtight - Quick Connect

Trade Size Reference Carton 2) Technical Type Insulated Non-Insulated All Insulated Non-Insulated Sealing
Gasket

Wire Mesh
Grips

Conduit
Support Ty-Rap® 5)UL

Inch
CSA
mm

ISO/BSEN
mm Part No. Feet Meters

UL Bond
Wire

ID Range (Nominal) Min. Static Bend Radius
Std. Thread

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

All
Suffix 3)

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.Inch mm Inch mm Part No. Part No. Part No. Part No.

3/8 12 16 LTAES01G-C 100 30 No
0.484 to

0.505
(0.493)

12.3 to
12.8

(12.5)
2.0 51

NPT 1/2” – – – 5231AL – 5251AL ….GR – – – – – –

5261 WMG-LT1 P CLIP/16 TY523MXISO M16 – – – – – – – – – – – – –

PG 13.5 – – – – – – – – – – – – –

1/2 16 20 LTAES02G-C 100 30 No
0.622 to

0.642
(0.632)

15.8 to
16.3

(16.0)
2.5 64

NPT 1/2” – – – 5232AL – 5252AL ….GR – – – – – –

5262 WMG-LT2 P CLIP/20 TY523MXISO M20 – – – – – – – – – – – – –

PG 16 – – – – – – – – – – – – –

3/4 21 25 LTAES03G-C 100 30 No
0.820 to

0.840
(0.830)

20.8 to
21.3

(00.0)
3.0 76

NPT 3/4” – – – 5233AL – 5253AL ….GR – – – – – –

5263 WMG-LT3 P CLIP/25 TY524MXISO M25 – – – – – – – – – – – – –

PG 21 – – – – – – – – – – – – –

1 27 32 LTAES04G-C 100 30 No
1.041 to

1.066
(1.053)

25.4 to
27.1

(00.0)
4.0 102

NPT 1” – – – 5234AL – 5254AL ….GR – – – – – –

5264 WMG-LT4 P CLIP/32 TY524MXISO M32 – – – – – – – – – – – – –

PG 29 – – – – – – – – – – – – –

1-1/4 35 40 LTAES05G-B 50 15 No
1.380 to

1.410
(1.395)

35.1 to
35.8

(00.0)
4.5 114

NPT 1-1/4” – – – 5235AL – 5255AL – – – – – – –

5265 WMG-LT5 P CLIP/40 TY525MXISO M40 – – – – – – – – – – – – –

PG 36 – – – – – – – – – – – – –

1-1/2 41 50 LTAES06G-B 50 15 No
1.575 to

1.600
(1.587)

40.0 to
40.6

(00.0)
5.5 140

NPT 1-1/2” – – – 5236AL – 5256AL – – – – – – –

5266 WMG-LT6 P CLIP/50 TY525MXISO M50 – – – – – – – – – – – – –

PG 42 – – – – – – – – – – – – –

2 53 63 LTAES07G-B 50 15 No
2.020 to

2.045
(2.032)

51.3 to
51.9

(00.0)
7.0 178

NPT 2” – – – 5237AL – 5257AL – – – – – – –

5267 WMG-LT7 P CLIP/63 TY527MXISO M63 – – – – – – – – – – – – –

PG 48 – – – – – – – – – – – – –

2-1/2 63 70 LTAES08G-A 25 8 No
2.480 to

2.505
(2.492)

63.0 to
63.6

(00.0)
9.5 241

NPT 2-1/2” – – – 5238AL – – – – – – – – –

5268 WMG-LT8 P CLIP/75 TY527MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

3 78 80 LTAES09G-A 25 8 No
3.070 to

3.100
(3.085)

78.0 to
78.7

(00.0)
11.5 292

NPT 3” – – – 5239AL – – – – – – – – –

5269 WMG-LT9 – TY527MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

4 1103 100 LTAES11G-A 25 8 No
4.000 to

4.040
(4.020)

101.6 to
105.6
(00.0)

14.0 356

NPT 4” – – – 5240AL – – – – – – – – –

5270 WMG-LT10 – TY5277MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

5 129 – LTAES12G-A 25 8 No
4.975 to

5.035
(5.005)

126.4 to
127.9
(00.0)

20.0 508

NPT 5” – – – – – – – – – – – – –

– – – TY529MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

6 155 – LTAES13G-A 25 8 No
6.015 to

6.075
(6.045)

152.8 to
154.3
(00.0)

22.5 572

NPT 6” – – – – – – – – – – – – –

– – TY529MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

Attn:  T&B Liquidtight Systems™ Quick Select Tables are intended to assist users with recommended component selection for Cable Protection System solutions.   
Final component selection is the responsibility of the user based on actual application, standards and local electrical code requirements. 
This information is regularly maintained and is subject to change at the discretion of T&B/ABB. 
Go to www.abb.com/low-voltage/products/conduit-fittings/liquidtight-systems for latest document revision.

Notes: 
1) Sealing Gasket required to achieve ingress ratings
2) Packaging lengths available in cartons, standard reels and bulk reels, see publication TDS000008 for details
3) Grounding Fittings available for NPT threaded versions, add suffix GR to the part number for ordering. Example: 5233ALGR
4) Ser. 5200/5300 Steel & Malleable Iron Fittings can be used, evaluate fittings for appropriate use in applications where severe corrosive environments exist
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Liquid-tight Flexible Metallic Conduit Fittings Accessories

Core Material: Galvanized Steel
Jacket Material: PVC, Smooth, Machine Tool Gray
Copper Bonding Wire: None

Steel,  
Malleable 
Iron Zinc 

Chromate

Series 5200AL Liquidtight Series 5200/5300-PT Liquidtight - Quick Connect

Trade Size Reference Carton 2) Technical Type Insulated Non-Insulated All Insulated Non-Insulated Sealing
Gasket

Wire Mesh
Grips

Conduit
Support Ty-Rap® 5)UL

Inch
CSA
mm

ISO/BSEN
mm Part No. Feet Meters

UL Bond
Wire

ID Range (Nominal) Min. Static Bend Radius
Std. Thread

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

All
Suffix 3)

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.

Straight
Part No.

45°
Part No.

90°
Part No.Inch mm Inch mm Part No. Part No. Part No. Part No.

3/8 12 16 LTAES01G-C 100 30 No
0.484 to

0.505
(0.493)

12.3 to
12.8

(12.5)
2.0 51

NPT 1/2” – – – 5231AL – 5251AL ….GR – – – – – –

5261 WMG-LT1 P CLIP/16 TY523MXISO M16 – – – – – – – – – – – – –

PG 13.5 – – – – – – – – – – – – –

1/2 16 20 LTAES02G-C 100 30 No
0.622 to

0.642
(0.632)

15.8 to
16.3

(16.0)
2.5 64

NPT 1/2” – – – 5232AL – 5252AL ….GR – – – – – –

5262 WMG-LT2 P CLIP/20 TY523MXISO M20 – – – – – – – – – – – – –

PG 16 – – – – – – – – – – – – –

3/4 21 25 LTAES03G-C 100 30 No
0.820 to

0.840
(0.830)

20.8 to
21.3

(00.0)
3.0 76

NPT 3/4” – – – 5233AL – 5253AL ….GR – – – – – –

5263 WMG-LT3 P CLIP/25 TY524MXISO M25 – – – – – – – – – – – – –

PG 21 – – – – – – – – – – – – –

1 27 32 LTAES04G-C 100 30 No
1.041 to

1.066
(1.053)

25.4 to
27.1

(00.0)
4.0 102

NPT 1” – – – 5234AL – 5254AL ….GR – – – – – –

5264 WMG-LT4 P CLIP/32 TY524MXISO M32 – – – – – – – – – – – – –

PG 29 – – – – – – – – – – – – –

1-1/4 35 40 LTAES05G-B 50 15 No
1.380 to

1.410
(1.395)

35.1 to
35.8

(00.0)
4.5 114

NPT 1-1/4” – – – 5235AL – 5255AL – – – – – – –

5265 WMG-LT5 P CLIP/40 TY525MXISO M40 – – – – – – – – – – – – –

PG 36 – – – – – – – – – – – – –

1-1/2 41 50 LTAES06G-B 50 15 No
1.575 to

1.600
(1.587)

40.0 to
40.6

(00.0)
5.5 140

NPT 1-1/2” – – – 5236AL – 5256AL – – – – – – –

5266 WMG-LT6 P CLIP/50 TY525MXISO M50 – – – – – – – – – – – – –

PG 42 – – – – – – – – – – – – –

2 53 63 LTAES07G-B 50 15 No
2.020 to

2.045
(2.032)

51.3 to
51.9

(00.0)
7.0 178

NPT 2” – – – 5237AL – 5257AL – – – – – – –

5267 WMG-LT7 P CLIP/63 TY527MXISO M63 – – – – – – – – – – – – –

PG 48 – – – – – – – – – – – – –

2-1/2 63 70 LTAES08G-A 25 8 No
2.480 to

2.505
(2.492)

63.0 to
63.6

(00.0)
9.5 241

NPT 2-1/2” – – – 5238AL – – – – – – – – –

5268 WMG-LT8 P CLIP/75 TY527MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

3 78 80 LTAES09G-A 25 8 No
3.070 to

3.100
(3.085)

78.0 to
78.7

(00.0)
11.5 292

NPT 3” – – – 5239AL – – – – – – – – –

5269 WMG-LT9 – TY527MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

4 1103 100 LTAES11G-A 25 8 No
4.000 to

4.040
(4.020)

101.6 to
105.6
(00.0)

14.0 356

NPT 4” – – – 5240AL – – – – – – – – –

5270 WMG-LT10 – TY5277MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

5 129 – LTAES12G-A 25 8 No
4.975 to

5.035
(5.005)

126.4 to
127.9
(00.0)

20.0 508

NPT 5” – – – – – – – – – – – – –

– – – TY529MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

6 155 – LTAES13G-A 25 8 No
6.015 to

6.075
(6.045)

152.8 to
154.3
(00.0)

22.5 572

NPT 6” – – – – – – – – – – – – –

– – TY529MXISO – – – – – – – – – – – – – –

PG – – – – – – – – – – – – – –

Features & Benefits:
– Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

– Full compliance to IEC 61386-1, -23 requirements, CE Certified

– Trade sizes from 3/8 to 6” (12mm to 155mm)

– Coordinated performance with Series 5200AL Fittings

– NEMA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures

– Smooth extruded jackets provide best performance with fittings

Applications:
– Aluminum liquid-tight flexible metallic conduit for use in corrosive environments

– Applications with light weight requirements, 40-50% lighter that typical steel 

construction

– Used extensively in applications where flexibility is necessary for motion, vibration 

and bending

– The inherant sunlight resistance of PVC enables this product to be used in outdoor 

applications

– Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids

– For use in electrical circuits up to 1,000 V 

Construction / Material / Finish:
– Aluminum Core

– PVC (Polyvinyl Chloride) extruded smooth jacket

– Flame retardent and sunlight UV resistant

– Ink jet printed ratings and technical information

– Full range of trade sizes from 3/8 to 6” (12 to 155mm)

3/8 to 1-1/4”, square lock design

1-1/2” to 6”, fully interlocked design

– Colors: Machine tool gray standard, black optional

Environment ratings:

Working Temperature:
– Gen: 

Dry: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

Oil: -20 to +70°C (-4 to +158°F)

Wet: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

– IEC/CE: 

Gen: -15 to +60°C (+5 to +140°F)

Chemical resistance guide:
– See publication GM7636

Certifications / Standards:

Conforms to:
– IEC 61386-1, -23, Conduit Systems for Cable Management

EU Doc:  EC-012-16-162

– RoHS (Restriction of Hazardous Substance Directive)

– WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment Directive)

Standards requirements:

Designed to UL 360 and CSA C22.2 No. 56 standard 
requirements including:

– ID and OD Dimensions

Meets all IEC 61386-1, -23 standard requirements including:
– Compression strength - Code 2 Light; 320 N/50mm

– Impact strength - Code 3 Medium;  2 Joules

– Tensile strength - Code 3 Medium; 500 N/2 min.

Ingress protection:
– Provides “Ingress Integrity” between enclosures, fittings, conduits & seals when 

using LTAE Conduits and Series 5200AL Liquidtight Fittings

– Covers all trade sizes from 3/8” to 4” (12 .. 103mm)

System ingress ratings:
– Products tested and comply with UL 50/50E and CSA C22.2 No. 94

Type Rating requirements 

Indoor: Type 4, 12, 13 

Outdoor: Type 3, 3R, 4

– NEMA 250: Type 3, 3R, 4, 12, 13

IEC system ingress rating:
– IP ingress protection per IEC 60529 requirements

– IEC ingress rating: IP66, IP67

Aluminum, CE compliant Liquid-tight Flexible Metallic 
Conduits provide excellent performance in corrosive 
environments and installations where lightweight 
wireway is required

1 of 2  Type LTAE | Technical data sheet | TDS000008  A

Type LTAE - aluminum, CE Certified
Liquid-tight flexible metallic conduit

Technical Data Sheet
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Informazioni aggiuntive
Ci riserviamo il diritto di apportare 
variazioni tecniche o di modificare 
senza preavviso i contenuti del presente 
documento. In riferimento agli ordini di 
acquisto, prevalgono i dettagli concordati. 
ABB AG non si assume responsabilità di 
alcun tipo per potenziali errori o eventuali 
mancanze di informazioni nel presente 
documento.

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente 
documento, sui suoi contenuti ivi 
comprese le illustrazioni. La riproduzione, 
la divulgazione a terze parti o l’utilizzo 
dei contenuti - in tutto o in parte - è 
vietata senza la previa autorizzazione 
scritta di ABB AG.

Visita il nostro sito www.abb.it/lowvoltage per aggiornamenti sulla linea di prodotti 
T&B Liquidtight Systems e molto altro ancora. Potrai trovare tutti i documenti a te 
necessari, tra cui:

•	 Schede dati tecnici
•	 Tabelle di selezione rapida
•	 Tabelle per la resistenza alle sostanze chimiche
•	 Dichiarazioni di conformità CE
•	 Elenchi completi delle parti con descrizioni 

dettagliate

—
Ulteriori informazioni
Visita il nostro sito
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
o al contenuto di questo documento senza preavviso.
ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza
di possibili errori o informazioni insufficienti in questo
documento.

Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle
illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati.
In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB,
è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi
o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo
documento.

Copyright© 2018 ABB. All rights reserved

—
ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE
Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:
E-mail assistenza clienti: 
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:
Customer Support 02 2415 2415
attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

www.abb.it/lowvoltage


