
E2.2-E4.2-E6.2

SACE Emax 2

Otturatori di sicurezza - E2.2; E4.2; E6.2 - ReliaGear LV SG
Safety shutters - E2.2; E4.2; E6.2 - ReliaGear LV SG
Sicherheitstrennklappen - E2.2; E4.2; E6.2 - ReliaGear LV SG 
Obturateurs de sécurité - E2.2; E4.2; E6.2 - ReliaGear LV SG
Pantallas de seguridad - E2.2; E4.2; E6.2 - ReliaGear LV SG
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Per interventi su parti fisse togliere tensione al circuito di potenza ed ai circuiti ausiliari. 
Mettere a terra il circuito di potenza, in modo visibile ed in prossimità dell'interruttore, sia dal lato 
alimentazione che dal lato carico.

For action on fixed parts disconnect the power circuit and the auxiliary circuits. Earth the power circuit, visibly 
and in close proximity to the breaker, both on the power supply side and on the load side.

Für Eingriffe an Festteilen die Leistungs- und hilfsstromkreise spannungsfrei schalten. Die Leistungs-, sowohl 
auf der Netz- als auch der lastseite gut sichtbar und in der Nähe der Leistungsschaltern erden.

Pour des interventions sur des parties fixes, couper la tension au circuit de puissance et aux circuits 
auxiliaires. Mettre à terre le circuit de puissance, visiblement et tout près de le disjoncteur, aussi bien du côté 
alimentation que du côté charge.

Para intervenciones en partes fijas, quitar tensión al circuito de potencia y a los circuitos auxiliares. Poner a 
tierra el circuito de potencia, en modo visible y cerca del interruptore , tanto del lado alimentación como 
también del lado carga.
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Example for E2.2 III
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E4.2
4 SCREWS 

E6.2

8 SCREWS 

E4.2
4 SCREWS 
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dia. min. 1/4" / Ø min. 6,3 mm.

dia. max. 5/16" / Ø min. 8 mm.

1 TOP + 1 BOTTOME2.2

E4.2

E6.2

MINIMUM NUMBER OF LOCKS

E2.2 - E4.2 - E6.2

Example for E2.2 III

1 TOP LEFT + 1 BOTTOM LEFT
1 TOP RIGHT + 1 BOTTOM RIGHT

1 TOP + 1 BOTTOM

8,6 Nm

76 lb-in
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