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ABB Cylon® HVAC  
Smart Building Solutions

• Optimale klimaatprestaties
• Efficiëntere en veiligere omgeving
• Geschikt voor tal van toepassingen
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ABB Cylon®-CB-reeks 
De BACnet®-field controllers zijn voorzien van
het CBX-systeem, de CBT- en de CBV-reeks. De
krachtige, vrij programmeerbare controllers zijn
ontworpen om te functioneren als onderdeel van
het aanbod van ABB Cylon®-dual-platformen.
Ze kunnen worden gebruikt als BACnet/IP- en
BACnet® MS/TP-controllers op veldniveau voor
oplossingen voor gebouwbeheer met 
bijvoorbeeld Eisbaer SCADA-software.

UniPuts™
De CB-reeks is voorzien van de door ABB Cylon® 
gepatenteerde UniPut-technologie, een 
baanbrekende oplossing voor een flexibele 
puntconfiguratie. Hiermee kunnen punten op de 
controller worden geconfigureerd als ingang of 
uitgang. Zo wordt de flexibiliteit ten opzichte van 
wijzigingen in de programmering en de punt-
capaciteit op de controller geoptimaliseerd en 
wordt er minder ruimte in de behuizing in  
beslag genomen.

Flexibiliteit in het ontwerp
Zowel de CBXi-reeks (IP) als de CBX-reeks (MS/
TP) maken gebruik van dezelfde vormfactor en 
I/O-aanvulling, inclusief het delen van dezelfde 
Field Level eXtension (FLX)-modules. Deze 
veelzijdigheid zorgt voor flexibiliteit in het 
ontwerp en de bruikbaarheid voor aansluiting op 
mechanische en elektrische gebouwsystemen.

Multi-protocol communicatieondersteuning
De controllers van de CBXi-reeks zijn BACnet® 
Building Controllers (B-BC) en communiceren op 
een Local Area Network. Daarnaast ondersteunen 
de controllers routing voor BACnet® MS/TP en 
integratieondersteuning voor zowel Modbus TCP 
als Modbus RTU. Dit zonder tussenkomst van 
extra gateways.

De controllers van de CBX-serie zijn BTL-
genoteerd, BACnet® Advanced Application 
Controllers (B-AAC) en communiceren met  
behulp van BACnet® MS/TP over een RS-485-
netwerk. De controllers bieden ook 
ondersteuning voor Modbus RTU.

—
HVAC Solutions CB-reeks
Flexibele besturing voor klimaatbeheersing

De CB-reeks is de meest flexibele lijn BACnet®-controllers in de industrie. De serie 
zorgt ervoor dat de prestaties van klimaatbeheersing worden verbeterd, de tijd 
die nodig is voor het uitvoeren van taken wordt verkort en er een efficiëntere en 
veiligere omgeving wordt gecreëerd.
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Krachtige techniek
De vrij programmeerbare CB-reeks-controllers 
kan worden aangepast aan veel verschillende 
toepassingen door strategieën te creëren en te 
wijzigen met behulp van CXproHD-engineering 
software.

Voordelen CBX-systeem 
Het CBX-systeem biedt de meest geavanceerde 
BACnet®-controllers in hun soort, met on-board 
I/O, optionele HOA, multi-protocolondersteuning 
en een reeks FLX (Field Level eXpansion)-modules, 
waardoor ABB Cylon®-systeemintegrators nog 
meer flexibiliteit in het beheer krijgen. 

Het CBX-systeem biedt een flexibele en 
uitbreidbare oplossing voor het energiebeheer 
van gebouwen voor de slimme besturing van 
HVAC-apparatuur, verlichtingsbesturing en 
elektrische systemen, waaronder toepassingen 
voor meteropneming. 

Flexibiliteit om uit te breiden dankzij het 
modulaire ontwerp van de hardware
CBX en CBXi hebben dezelfde vormfactor,  
I/O-punten bevinden zich op dezelfde positie en 
FLX-modules zijn hetzelfde voor zowel CBX- als 
CBXi-controllers. Dat maakt het CBX-systeem een 
van de krachtigste en meest flexibele reeksen 
controllers op de markt. Het uitbreiden van I/O 
of een locatie toekomstbestendig maken, kan 
snel en eenvoudig worden uitgevoerd met minder 
voorraadvereisten.

Verkorte diagnosetijd
Softwareloze diagnostiek is inbegrepen om 
directe visuele identificatie van bedradingsfouten 
mogelijk te maken. Bovendien geven status-leds 
voor alle I/O-punten direct een visuele diagnose 
en foutstatus voor elk aangesloten systeempunt, 
waardoor de tijd voor probleemoplossing en de 
bijbehorende kosten worden teruggebracht.

Efficiënt inbedrijfstellen en testen
Door handmatig UniPuts™ te overschrijven, kan 
het configureren, inbedrijfstellen en testen na 
installatie eenvoudig worden uitgevoerd zonder 
dat er een verbinding met de CXproHD-
engineeringtool nodig is. UniPuts™ kan worden 
overschreven via CXproHD of lokaal met behulp 
van de HOA-functionaliteit (indien beschikbaar).  
De Hand/Off/Auto Local-override-functie is 
beschikbaar voor FLX UniPuts™ met  
'-H-varianten'.

Snelle en eenvoudige installatie 
De FLX I/O-bus/voedingsaansluiting wordt via 
een enkele stekkerverbinding tot stand gebracht, 
wat het installatieproces vereenvoudigt en het 
onmogelijk maakt om een verkeerde verbinding 
tot stand te brengen tussen onderdelen van een 
CBX-systeemstam.

Aanvullende kenmerken van het CBX-systeem
• Ondersteunt Cylon's Intelligent Sensor-reeks
• Lokale micro-USB-servicepoort
• Nauwkeurige universele ingangen ondersteunen 

een verscheidenheid aan thermistors en RTD's, 
die variëren van 0 tot 450 kOhms en 0 tot  
10 VDC, 4 tot 20 mA en pulstelling

• Ingebouwde 18VDC-voeding —
ABB Cylon® HVAC Smart 
Building Solutions biedt 
flexibele toepassingen 
voor het beheer 
van kleine tot grote 
gebouwautomatiserings-
systemen.
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CBXi-reeks en CBX-reeks
De meest geavanceerde BACnet®-
controllers in hun soort

De controllers CBXi-8R8, CBXi-8R8-H, CBX-8R8 en CBX-8R8-H zijn 
ontworpen voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van 
klimaatbeheersing. Denk aan slimme bediening van HVAC-apparatuur zoals 
centrale installaties, boilers, koelers, koeltorens, pompsystemen, dakunits 
en luchtbehandelingskasten (constant volume, variabel luchtvolume en 
multi-zone). Maar ook elektrische systemen zoals verlichtingsbesturing, 
variabele frequentie regelaars en meteropneming.

CBXi-reeks
CBXi-8R8 en CBXi-8R8-H zijn vrij programmeerbare,  
op IP en BTL-gebaseerde BACnet® Building Controllers  
(B-BC), die gelijktijdige multi-protocol-communicatie 
ondersteunen, waaronder BACnet/IP, BACnet® MS/TP, 
Modbus TCP en Modbus RTU.

De CBXi-reeks van controllers is gebaseerd op een 
uitbreidbaar platform met 8 UniPuts™ met relais en  
8 universele ingangen. De CBXi-reeks maakt tot 
96 datapunten mogelijk met vijf uitbreidingsmodules 
van de FLXi-reeks.

FLX-uitbreidingsmodules zijn beschikbaar in verschillende 
uitvoeringen om een maximale flexibiliteit in de vereiste 
puntconfiguratie mogelijk te maken. CBXi-8R8-H biedt 
verder lokale Hand/Off/Auto-override-functionaliteit.  
De CBXi-reeks is voorzien van BACnet/IP-communicatie  
met een dubbele poort flexibele bedradingstopologie, 
ringnetwerk of ster, en ondersteuning voor zowel DHCP  
als Statische IP.

CBX-reeks
CBX-8R8 en CBX-8R8-H zijn vrij programmeerbare, BTL-
gebaseerde BACnet® Advanced Application Controllers 
(B-AAC). Ze communiceren op een lokaal RS-485-netwerk 
met behulp van de BACnet® MS/TP en voorzien in onder-
steuning voor Modbus RTU-apparaten. Modbus maakt de 
integratie van apparaten in besturingsstrategieën zoals 
motoraandrijvingen, meters en andere sensoren mogelijk. 

Elke veelzijdige controller is voorzien van 8 UniPuts™ met 
relais en 8 universele ingangen. De CBX-8R8-H is verder 
voorzien van bewaakte handmatige bediening van UniPuts™ 
met behulp van lokale Hand-Off-Auto-schakelaars en 
potentiometers. 

De 16 ingebouwde I/O's van de CBX-reeks kunnen worden 
uitgebreid tot 64 punten met behulp van de FLX-reeks aan 
Field Level eXpansion-modules.
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CBX-systeem
Field Level eXpansion (FLX) I/O-modules 
De CBXi- en CBX-reeks zijn voorzien van 16 datapunten 
en zijn ontworpen met de flexibiliteit om uit te breiden 
met de Field Level eXpansion-modules FLX-8R8,  
FLX-8R8-H, FLX-4R4, FLX-4R4-H en FLX-16DI.

I/O-punten snel en eenvoudig vervangen of verlengen
FLX-modules klikken in elkaar zonder dat de systeem-
integrator speciale bekabeling hoeft voor te bereiden. 
Indien nodig kan een kabel (FLX-RMC) worden gebruikt om 
het bereik van de FLX-modules uit te breiden tot een totale 
afstand van 300 meter vanaf de CBXi- of CBX-controller.

Verkort de tijd ter plaatse
Voorafgaande configuratie van FLX-uitbreidingsmodules  
via de FLX-DIP-schakelaar-adresseringsfaciliteit verkort de 
installatietijd ter plaatse, vereenvoudigt de installatie- en 
systeemcontroles en vermindert het vereiste vaardigheids-
niveau voor een upgrade of uitbreiding van hardware.

— 
FLX-modules

FLX-8R8 
• 8 UniPuts™ met relais
• 8 universele ingangen

FLX-8R8-H
• 8 UniPuts™ met relais 
• 8 universele ingangen
• Lokale Hand/Off/Auto-

override-functionaliteit

FLX-4R4
• 4 UniPuts™ met relais
• 4 universele ingangen

FLX-4R4-H
• 4 UniPuts™ met relais 
• 4 universele ingangen
• Lokale Hand/Off/Auto-

override-functionaliteit

FLX-16DI
16 digitale ingangen
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CBT-reeks en CBV-reeks
Krachtig HVAC-beheer 

De CBT-reeks en CBV-reeks bieden flexibele automatiseringscontrole 
en -beheer van cruciale HVAC-apparatuur en -installaties. Dit zorgt voor 
een efficiëntere werking, optimaal comfort voor gebouwgebruikers en 
een besparing op energiekosten voor gebouweigenaars.

CBT-reeks: CBT-3T6-5R
CBT-3T6-5R is een BTL-gebaseerde BACnetAdvanced 
Application Controller (B-AAC) met 3 UniPuts™ met Triac,  
6 universele ingangen en 5 digitale (relais)uitgangen. 

De CBT-3T6-5R maakt deel uit van de CB-reeks en is 
ontworpen voor directe digitale aansturing van HVAC-units 
op het dak, ventilatorconvectoren, warmtepompen, 
kleine lucht-behandelingsapparatuur en het beheer van 
aangepaste eenheidsuitrusting.

De CBT-3T6-5R-eindapparatuurcontroller zorgt voor lagere 
kosten op het gebied van implementatie, training, 
ingebruikname en onderhoud. In combinatie met UniPuts™ 
beschikt de CBT-3T6-5R over krachtige relais voor directe 
aansluiting op de elektrische circuits van de apparatuur. 

Toepassingen CBT-3T6-5R
CBT-3T6-5R is een 14-punts unitaire BTL-gebaseerde 
BACnet® Advanced Application Controller. Deze field 
controller is geschikt voor het aansturen van diverse kleine 
tot middelgrote HVAC-apparaten zoals:
• Dakunits
• Ventilatorconvectoren 
• Warmtepompen
• Eenheidsventilatoren
• Aangepaste eenheidsuitrusting

CBT-reeks: CBT-4T4-2U1R
De CBT-4T4-2U1R is een BTL-gebaseerde BACnet® Advanced 
Application Controller (B-AAC) met 4 UniPuts™ met Triac, 
die een 24VAC-belasting, 4 universele ingangen, 2 UniPuts™ 
en 1 digitale (relais)uitgang kan schakelen. Configureerbaar 
als analoge/digitale uitgangen of spanningsingangen.

De CBT-4T4-2U1R is ideaal voor ventilatorconvectoren met 
ECM en heeft een hoog vermogen relais voor het direct 
inschakelen van het motorcircuit zonder gebruik te maken 
van een interface-relais.

Toepassingen CBT-4T4-2U1R
De CBT-4T4-2U1R is een 11-punts unitaire BTL-gebaseerde 
BACnet® Advanced Application Controller. Deze 
veldcontroller is ontworpen voor een breed scala aan 
toepassingen voor de intelligente besturing van diverse 
unitaire en kleinschalige HVAC-apparaten zoals:
• Ventilatorconvectoren met ECM 
• Warmtepompen
• Gekoelde balken/plafonds
• Ventilatie
• Verwarmers
• Afzuigventilatoren

Zowel de CBT-3T6-5R- als CBT-4T4-2U1R-controllers zijn 
geschikt voor beschikbare vooraf ontwikkelde strategieën 
of  kunnen met behulp van CXproHD-programmeersoftware 
op maat worden gemaakt voor aangepaste toepassingen.
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CBV-reeks
De CBV-reeks BACnet®-VAV-controllers maakt deel uit 
van  de CB-reeks.

CBV-2U4-3T en CBV-2U4-3T-N zijn BTL-gebaseerde BACnet® 
Advanced Application Controllers (B-AAC) met 2 UniPuts™  
4 universele ingangen, 3 digitale Triac-uitgangen en een 
geïntegreerde luchtstroomsensor. De CBV-2U4-3T is 
voorzien van een Belimo-actor met een borstelloze 
gelijkstroommotor. 

De N-variant heeft een voorziening voor aansluiting op een 
externe actor. De CBV-2U4-3T-N kan worden gebruikt in 
retrofit-gebouwtoepassingen om de kosten te verlagen 
door bestaande actoren te hergebruiken.

De vrij programmeerbare CBV-reeks kan op maat worden 
gemaakt voor verschillende toepassingen met behulp van  
de voorgeïnstalleerde en configureerbare applicatie-
bibliotheek. Dit kan ook gerealiseerd worden door het 
creëren en wijzigen van strategieën met behulp van de 
CXproHD-programmeerinterface.

Toepassingen CBV-reeks
De CBV-reeks is geschikt voor het aansturen van éénkanaals- 
of ventilatorgestuurde toepassingen met een variabel 
luchtvolume (Variable Air Volume, VAV). 

Typische toepassingen voor VAV-zonering omvatten:
• Alleen koeling
• Koeling met opwarming
• Koeling met heropwarming en perimeterstralen
• Serieventilator VAV
• Parallelle ventilator VAV
• Dumpbox
• Drukregeling in ruimtes

Met CBV-2U4-3T- en CBV-2U4-3T-N-controllers kunt u een 
toepassing voor vraaggestuurde ventilatie, bezettings-
sensoren en verlichtingsbesturing toevoegen om zo energie 
te besparen.



8 H VAC S O LUTI O N S  B ACN E T ® - FI EL D CO NTR O L L ER S

—
CXproHD 
Kenmerken

CXproHD is een softwaretoepassingen suite 
waarmee alle facetten van de ABB Cylon® CB-
reeks van BACnet®-controllers kunnen worden 
ontworpen, ontwikkeld, geprogrammeerd, 
geconfigureerd, getest, in gebruik genomen en 
onderhouden. Dit met slechts een minimale 
technische inspanning. Met CXproHD heeft u  
de controle over het leveren van energiezuinige 
systemen. 

CXproHD stelt u in staat om alle aspecten  
van controllers en locaties die ontworpen, 
geconfigureerd, getest, ontwikkeld, in bedrijf 
gesteld en onderhouden moeten worden, met een 
minimale technische inspanning te beheren. 

Kenmerken CXproHD 
• Ondersteuning van BACnet®-eigenschappen
• Vergelijkingsmodule waarmee functionaliteit 

kan voldoen aan de meest complexe strategieën 
• Omvangrijke inbedrijfstelling van apparatuur
• Integratie van Modbus TCP- en RTU-apparatuur 
• Configuratie van eXplore-display

Toepassing CXproHD  
CXproHD heeft een grafische programmeer-
interface die het mogelijk maakt om bouwstenen 
visueel samen te stellen een aangepaste 
bedieningsvolgorde worden gecreëerd.

Het instellen en configureren van datalogs, 
alarmen en tijdschema's is eenvoudig en snel. 

Strategiesimulatie maakt offline ontwikkelen en 
testen mogelijk, het scannen van gegevens helpt 
bij het controleren van het systeemgedrag en de 
online programmeermodus maakt het mogelijk 
om een site in realtime te ontwikkelen en 
wijzigingen direct effectief te maken.

—
CXproHD is vanaf de 
basis ontwikkeld 
om ontwikkelings-
processen te versnellen 
en slimme gebouwen 
sneller te realiseren. 
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Simulatie en online programmeren
Met de volledige functies voor strategiesimulatie 
kunnen strategieën elders worden getest,  
waarbij de volledige programmering wordt 
nagebootst zonder dat er een verbinding met  
de fysieke controller hoeft te worden gemaakt. 
Simulatietesten helpen bij het identificeren van 
eventuele problemen of vraagstukken met 
strategieën, waardoor een uitgebreidere 
technische aanpak mogelijk is en de inbedrijf-
stelling ter plaatse tijdsefficiënter en doel-
treffender verloopt.

Gegevens exporteren
Gegevens van CXproHD kunnen eenvoudig
worden geïmporteerd in Eisbaer SCADA-software
waardoor projecten sneller en eenvoudiger 
te ontwikkelen en op te leveren zijn. 

BACnet®-eigenschappen
Met de BACnet®-eigenschappen in CXproHD  
kunt u de eigenschappen van elke geselecteerde 
module, punt of apparaat in realtime via  
BACnet® benaderen en wijzigen. Met BACnet®-
eigenschappen kunt u strategieën op controllers 
integreren en wijzigen terwijl deze zijn 
aangesloten.

—
CXproHD grafische 
programmering maakt 
het eenvoudig om op maat 
gemaakte sequenties 
te maken, waarbij de 
bouwstenen van strategie 
naar wens visueel worden 
samengevoegd. 

Vergelijkingsmodule 
De vergelijkingsmodule ondersteunt instructies 
van Logica en IF waardoor de programmering  
van de meest complexe strategieën wordt 
vereenvoudigd, namelijk door analoge en digitale 
waarden met nieuwe modules te combineren.

Lint taakbalk
Het taakbalklint, dat zich bovenin de gebruikers-
interface van CXproHD bevindt, is vergelijkbaar 
met veel Windows-toepassingen en biedt 
toegang tot het merendeel van de CXproHD-
functies. Als er specifieke functies van het lint zijn 
die u vaak gebruikt, kunt u deze toevoegen aan de 
taakbalk voor snelle toegang, waardoor ze altijd 
toegankelijk zijn.

Sitelijst
De sitelijst geeft een overzicht van alle 
geconfigureerde sites, waardoor specifieke 
controllers kunnen worden geselecteerd voor  
de configuratie.

Venster voor strategietekeningen
Bekijk modules en punten in de huidige strategie 
en de verbindingen daartussen, met inbegrip van 
directe gegevens wanneer deze zijn aangesloten 
op een CB-reeks-controller.

Paneel voor paginanavigatie
Het paneel voor paginanavigatie geeft een 
overzicht van de volledige controllerstrategie en 
stelt gebruikers in staat om direct naar de 
verschillende onderdelen van de strategie te 
springen. Bovendien is het in CXproHD mogelijk 
om in te zoomen voor een betere zichtbaarheid.
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