
酒店客房控制产品及开关面板速选表

选型表 I 04 2016

名称 型号 描述 数量

个 

一、客房控制部分 

房控模块 RM/S 2.1 
增强型房间控制器，标准导

轨安装 
1

通用输入/输出模块 US/U4.2 通用接口，4路，暗装 1

温控面板 
6124/20-981-500 Millenium系列智能温控面板 1

AMD5053 KNX传感器金属安装板 1

二、开关面板部分

DND门铃开关 AM40344-ST 
带“请勿打扰”LED灯和“请

即清理”门铃开关 
1

插卡取电开关 AM40544-ST 电子式插卡取电开关 1

勿扰开关 AM40444-ST 
2位带“请勿打扰”LED灯
和“请即清理”门铃开关 

1

单联按钮开关 AM43044-ST 按扭开关，不锈钢 6

双联按钮开关 AM43244-ST 按扭开关，不锈钢 4

三联按钮开关 AM43053-ST 按扭开关，不锈钢 1

欧悦Millenium系列（不锈钢色）

客房应用图

详细元件配置清单

总开关：打开/关闭所有灯具

卧室灯：打开/关闭卧室灯带

床头灯：打开/关闭床头壁灯

阅读灯：打开/关闭右床头阅读灯

夜  灯：打开/关闭夜灯

1

2

3

4

5

纱帘/卷帘：打开/关闭纱帘/卷帘

卫生间1 ：打开/关闭卫生间筒灯

卫生间2 ：打开/关闭卫生间灯带

排气扇：打开/关闭卫生间排气扇

阳台灯：打开/关闭阳台灯

6

7

8

9

10

书桌灯：打开/关闭书桌灯

迷你吧灯：打开/关闭迷你吧灯

房间恒温加热/制冷

请勿打扰

插卡取电

勿扰门铃

11

12

13

14

15

16

房间恒温 勿扰门铃插卡取电
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总开关
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1 14 42 23 35 56 6

110 11 12 13 14 15 16
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名称 型号 描述 数量

个 

1位边框 AMD4144-ST 1位边框，不锈钢 5

2位边框 AMD5244-ST 2位边框，不锈钢 1

4位边框   4位边框，不锈钢 2

53型边框 AMD5153-ST 
三联按钮开关/KNX开关边框，
不锈钢 

2

窗帘控制开关 AM11844-ST  
窗帘控制开关，16AX，2个
触点 

2

二位二、三极插座  AMD20553 二三极插座插件，10A 5

53型边框 AMD5353-ST 一位53*53插座边框，不锈钢 5

电话插座 AMD32144 一位四芯电话插座 RJ11 1

电脑插座 AMD33144 一位八芯超5类电脑插座 RJ45 1

剃须插座 AMD401 剃须刀插座插件含暗装底盒 1

剃须刀插座边框 AMD40188-ST   1



联系我们
http://www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
邮箱：ep-hotline_cnabb@cn.abb.com

注：1.针对不同的酒店定位、风格，ABB
提供有更多详细元件选型，具体请

联系ABB；
2.此速选表仅供参考，详细产品资料

请参阅ABB相关手册。
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德悦future® linear系列（磨砂黑色）

客房应用图

总开关：打开/关闭所有灯具

卧室灯：打开/关闭卧室灯带

床头灯：打开/关闭床头壁灯

阅读灯：打开/关闭右床头阅读灯

夜  灯：打开/关闭夜灯

1

2

3

4

5

纱帘/卷帘：打开/关闭纱帘/卷帘

卫生间1: 打开/关闭卫生间筒灯

卫生间2: 打开/关闭卫生间灯带

阳台灯：打开/关闭阳台灯

书桌灯：打开/关闭书桌灯

6

7

8

9

10

迷你吧灯：打开/关闭迷你吧灯

门厅：打开/关闭走廊灯

房间恒温加热/制冷

请勿打扰

勿扰门铃
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13

14

15
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名称 型号 描述 数量
个 

一、客房控制部分 

房控模块 RM/S 2.1 
增强型房间控制器，标准导
轨安装 

1

通用输入/输出模块 US/U4.2 通用接口，4路，暗装 1

温控面板 
6124/01-81-500 

德韵solo系列智能温控面板, 
带显示，碳黑色 

1

6120/12-101-500 智能面板BCU 1

二、开关面板部分

DND门铃开关 2029 UC-84 插件 勿扰/清扫门铃开关 1

插卡取电开关 
2025 U 

插件，插卡取电开关，可接指
示灯，10A 

1

1792-81 面板，插卡取电开关，碳黑色 1

单联按钮开关 
2020 US-201 

插件，一位单控按钮开关，
10A，常开 

8

1786-81 翘板，1联，碳黑色 8

双联按钮开关 
2020 US-205-101 

插件，二位单控按钮开关，
10A，常开 

6

1785-81 翘板，2联，碳黑色 6

详细元件配置清单

名称 型号 描述 数量
个 

1位边框, 碳黑色 1721-181K 
德悦future linear系列，1位边
框，碳黑色 

5

2位边框, 碳黑色 1722-181K 
德悦future linear系列，2位边
框，碳黑色 

2

3位边框, 碳黑色 1723-181K 
德悦future linear系列，3位边
框，碳黑色 

1

4位边框, 碳黑色 1724-181K 
德悦future linear系列，4位边
框，碳黑色 

1

窗帘控制开关 
2020/4 US 

插件，二位单控按钮开关，
10A，常开 

1

1785 JA-81 翘板，2联，碳黑色 1

二位二、三极插座  2195 EUC/10-81 5

电话/电脑插座 
AS3211 电话模块Cat3 1

AS3311 电脑模块RJ45 Cat5e 1


