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瑜致系列终端配电箱
瑜美，无边

• 瑜美，致简
• 优雅，无边
• 不一样的无框体验



—
瑜致系列终端配电箱
瑜美，无边

瑜美，致简
优雅，无边

是生活方式，也是生活态度。
匠心独具的无边设计，高品质的工艺和材质，以及更大的安装空间，更多色
彩灵活搭配，满足您实现简约、优雅、舒适、安全的高品质生活。
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—
无边设计  多彩搭配

瑜致系列配电箱提供金属面盖与塑料面盖供您选择，更多色彩及样式搭配，
让您的生活空间更显个性、灵活。
•  金属面盖优雅无边，大道至简；
•  塑料面盖引入黄金分割比例设计，轻盈灵动；
•  塑料透明面盖，美，一目了然。

瑜致金属系列

瑜致白 - 单排 瑜致白 - 双排

瑜致金 - 单排 瑜致金 - 双排
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雅典白 - 单排 雅典白 - 双排

瑜致塑料系列

黑茶透明 - 单排 黑茶透明 - 双排

朝霞金 - 单排 朝霞金 - 双排
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—
高端材质，成就品质生活

金属面盖采用1.2mm喷涂钢板，强力抗变形，盐雾耐受强。
塑料面盖采用 PC材料，耐老化抗黄变，高阻燃等级。

金属面盖

• 1.2mm喷涂钢板材质，强力抗变形，盐雾耐受强

• 高品质磁铁锁，确保开启及关闭面盖轻松自如

• 单排产品从上向下开门，最大开门角度170°，保证墙面整洁

• 双排产品可从左向右或从右向左开门，即开门方向可左右互换，最大开门角度170度

• 面盖可水平方向10°内旋转调整，确保底盒埋墙稍有倾斜时，面盖仍可以水平摆正

• 方便快捷的螺丝连接面盖与底箱

最 大
170 °
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—
贴心设计，更懂你

塑料面盖

• PC材料，耐老化抗黄变，高阻燃等级

• 对称式面盖，可根据空间需要互换左右开门方向，最大开门角度180°

• 面盖四个角落各预留长条形调节孔，以及面盖可水平方向10°内旋转调整，确保底盒埋墙稍有倾斜时，面盖仍可以水平摆正

• 可拆卸内盖，方便检修，不伤害墙面

外延式导轨，确保导轨始终与
墙面保持一致；导轨深度可调
10mm，不受开墙深度局限

更大的敲落孔尺寸直径
32/40mm，让接线更快捷

DIN导轨上下沿与零地排间接
线空间可达67mm

底箱支持左右进线，接线更灵
活

超大底箱空间宽度可达
230mm，便于箱体内布线与
各导线间的电气安全距离

底箱四边折边设计，可增加埋
墙强度

可兼容单模数尺寸在18mm
及以内DIN轨元器件的安装

底箱

最 大 1 8 0 °
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型号说明

YU  F  M  1  07  W

面盖颜色：W - 白色，G - 金色，T - 透明黑茶

回路数：12, 16, 19, 24, 32, 38, 46

排数：1，2

面盖材质：M - 金属，P - 塑料

安装方式：F - 暗装

电箱代号：YU - 瑜致整箱

—
型号及技术参数

技术参数

金属系列 塑料系列

符合标准 GB/T 17466.1, GB/T 17466.24 GB/T 17466.1, GB/T 17466.24

排数 1, 2 1, 2

模数 1X12/16/19;  2X12/16/19/23 1X12/16/19;  2X12/16/19

安装方式 暗装 暗装

颜色 白色/金色 白色/金色/透明

额定工作电压 AC230/400V AC230/400V

额定频率 50/60 HZ 50/60 HZ

额定工作电流 12位-100A，16位及以上- 125A 12位-100A，16位及以上- 125A

外壳防护等级 IP40 IP40

安装温度 -25°C~ +55°C -25°C~ +55°C

外壳分类 GP GP

面盖材质厚度 喷涂钢板 1.2mm PC 2.5mm

底箱材质厚度 喷涂钢板 1.2mm 喷涂钢板 1.2mm 

底箱深度 80mm 80mm

敲落孔尺寸 直径32/ 40mm 直径32/ 40mm

DIN导轨厚度 预镀锌板1.0mm 预镀锌板1.0mm

DIN导轨支架厚度 预镀锌板1.5mm 预镀锌板1.5mm

DIN导轨安装方式 螺栓连接 螺栓连接

DIN导轨与零地排间接线空间 67mm 67mm
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订货信息

终 端 配电 箱 面盖材质 颜 色 排 数 位 数 产品型号

金 属 瑜 致白 1 1 2 Y U - FM -1-1 2 W

金 属 瑜 致白 16 Y U - FM -1-16 W

金 属 瑜 致白 1 9 Y U - FM -1-1 9 W

金 属 瑜 致白 2 1 2 Y U - FM - 2-1 2 W

金 属 瑜 致白 16 Y U - FM - 2-16 W

金 属 瑜 致白 1 9 Y U - FM - 2-1 9 W

金 属 瑜 致白 2 3 Y U - FM - 2- 2 3 W

金 属 瑜 致 金 1 1 2 Y U - FM -1-1 2 G

金 属 瑜 致 金 16 Y U - FM -1-16 G

金 属 瑜 致 金 1 9 Y U - FM -1-1 9 G

金 属 瑜 致 金 2 1 2 Y U - FM - 2-1 2 G

金 属 瑜 致 金 16 Y U - FM - 2-16 G

金 属 瑜 致 金 1 9 Y U - FM - 2-1 9 G

金 属 瑜 致 金 2 3 Y U - FM - 2- 2 3 G

塑 料 雅 典白 1 1 2 Y U - FP -1-1 2 W

塑 料 雅 典白 16 Y U - FP -1-16 W

塑 料 雅 典白 1 9 Y U - FP -1-1 9 W

塑 料 雅 典白 2 1 2 Y U - FP - 2-1 2 W

塑 料 雅 典白 16 Y U - FP - 2-16 W

塑 料 雅 典白 1 9 Y U - FP - 2-1 9 W

塑 料 朝 霞 金 1 1 2 Y U - FP -1-1 2 G

塑 料 朝 霞 金 16 Y U - FP -1-16 G

塑 料 朝 霞 金 1 9 Y U - FP -1-1 9 G

塑 料 朝 霞 金 2 1 2 Y U - FP - 2-1 2 G

塑 料 朝 霞 金 16 Y U - FP - 2-16 G

塑 料 朝 霞 金 1 9 Y U - FP - 2-1 9 G

塑 料 黑茶 透 明 1 1 2 Y U - FP -1-1 2 T

塑 料 黑茶 透 明 16 Y U - FP -1-16 T

塑 料 黑茶 透 明 1 9 Y U - FP -1-1 9T

塑 料 黑茶 透 明 2 1 2 Y U - FP - 2-1 2 T

塑 料 黑茶 透 明 16 Y U - FP - 2-16 T

塑 料 黑茶 透 明 1 9 Y U - FP - 2-1 9T

附件 空位 挡 板

回 路 标 签

包装信息

产品类 型 每 箱 产品 数 量（个）

终 端 配电 箱 1

空位 挡 板 4/8

回 路 标 签 1/2/ 3

注：1）单排配电箱附4个半级空白挡板，双排配电箱附8个半级空白挡板。

       2）单排配电箱附1条回路标签，双排配电箱附2条回路标签，双排2X23附3条回路标签。
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—
外形尺寸

单位：[mm]

产品型号 模数 L W H L1 W1 H1

YU-FM-1-12W 1X12 353 274 97 310 230 80

YU-FM-1-16W 1X16 425 274 97 382 230 80

YU-FM-1-19W 1X19 479 274 97 436 230 80

YU-FM-2-12W 2X12 353 414 97 310 370 80

YU-FM-2-16W 2X16 425 414 97 382 370 80

YU-FM-2-19W 2X19 479 414 97 436 370 80

YU-FM-2-23W 2X23 550 414 97 508 370 80

YU-FM-1-12G 1X12 353 274 97 310 230 80

YU-FM-1-16G 1X16 425 274 97 382 230 80

YU-FM-1-19G 1X19 479 274 97 436 230 80

YU-FM-2-12G 2X12 353 414 97 310 370 80

YU-FM-2-16G 2X16 425 414 97 382 370 80

YU-FM-2-19G 2X19 479 414 97 436 370 80

YU-FM-2-23G 2X23 550 414 97 508 370 80

金属系列
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单位：[mm]

产品型号 模数 L W H L1 W1 H1

YU-FP-1-12W 1X12 339 260 107 310 230 80

YU-FP-1-16W 1X16 411 260 107 382 230 80

YU-FP-1-19W 1X19 465 260 107 436 230 80

YU-FP-2-12W 2X12 339 400 107 310 370 80

YU-FP-2-16W 2X16 411 520 107 382 490 80

YU-FP-2-19W 2X19 465 520 107 436 490 80

YU-FP-1-12G 1X12 339 260 107 310 230 80

YU-FP-1-16G 1X16 411 260 107 382 230 80

YU-FP-1-19G 1X19 465 260 107 436 230 80

YU-FP-2-12G 2X12 339 400 107 310 370 80

YU-FP-2-16G 2X16 411 520 107 382 490 80

YU-FP-2-19G 2X19 465 520 107 436 490 80

YU-FP-1-12T 1X12 339 260 107 310 230 80

YU-FP-1-16T 1X16 411 260 107 382 230 80

YU-FP-1-19T 1X19 465 260 107 436 230 80

YU-FP-2-12T 2X12 339 400 107 310 370 80

YU-FP-2-16T 2X16 411 520 107 382 490 80

YU-FP-2-19T 2X19 465 520 107 436 490 80

塑料系列
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB ( 中国 ) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : cn-ep-hotline@abb.com

ABB直通车ABB电气官方微信 ABB中国客户服务中心ABB Connect


