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LH系列消防应急照明
和疏散指示系统

•  安全守护
•  动态疏散



— 
ABB LH系列消防应急照明和疏散指示
系统，主要由应急照明灯、指示标 志
灯、集中电源箱EPS、应急照明控制器
组成，通过联网技术把各个设备组成一
个智能控制网络。在火灾发生时，通过
智能逃生路线核心算法，可根据火灾发
生的位置，自动生成逃生路线，并可随
着火源位置的改变立即更新逃生路线，
引导火灾现场人员快速找到安全出口，
真正使逃生人员通过安全、可靠、真实
的逃生路线快速撤离。



— 
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北美市场
市场占有率：排名第二

欧洲中东市场
市场占有率：排名第一

澳大利亚
市场占有率：排名第三

2020 全球销售额180MUSD
主要市场：北美、欧洲、澳大利亚
其中欧洲市场份额最大

产品系列
7个产品系列，上万个产品型号
VanLien、Kaufel、Emergi-Lite、
Satanilite、Nexus

市场占有率
•  欧洲-排名第一
    -  荷兰、法国、德国、比利时、卢森堡
•  北美市场-排名第二
    -  加拿大、美国
•  澳大利亚-排名第三

产品解决方案
零售行业—传统自带电池产品
项目工程—集中电源系统
旧房改造—无线系统产品

—
ABB应急照明和疏散指示系统全球业务介绍

ABB从事消防应急照明和疏散指示产品已经有40多年历史，现有7大系列产品，上万个产品
型号，为不同国家不同市场提供丰富的产品解决方案。

2020年全球销售额在12.5亿人民币，全球主要市场有欧洲、中东、新加坡、澳大利亚、北
美。
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—
标准介绍与解读

根据中华人民共和国住房和城乡建设部在2018年7月10日发布的批准《消防应急照明和疏散
指示系统技术标准》为国家标准，编号为GB51309-2018，自2019年3月1日起实施。其中，第
3.2.4、3.3.1、3.3.2、4.1.4、4.5.11（6）、6.0.1、6.0.5条（款）为强制性条文，必须严格执行。

—
新标准对应用场所的要求

3.1.2  系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定，并应符合下列
规定：
1  设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统；
2  设置火灾自动报警系统，但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统；
3  其他场所可选择非集中控制型系统。

8.4.1  下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统：
1  任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房；
2  每座占地面积大于1000 m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500m2或总建筑面积

大于1000m2的卷烟仓库；
3  任一层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用

途的建筑，总建筑面积大于500 m2的地下或半地下商店；
4  图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆；
5  地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑；
6  特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座

位数超过3000个的体育馆；
7  大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人建筑，任一层建筑面积1500 m2或总建筑面积大于3000 m2的

疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等；
8  歌舞娱乐放映游艺场所；
9  净高大于2.6 m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8 m且有可燃物的闷顶或吊顶内；
10  大、中型电子计算机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、

贵重物品库房，设置气体灭火系统的房间；
11  二类高层公共建筑内建筑面积大于50 m2的可燃物品库房和建筑面积大于500 m2的营业厅；
12  其他—类高层公共建筑；
13  设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报

警系统联锁动作的场所或部位。

8.4.2  建筑高度大于100 m的住宅建筑，应设置火灾自动报警系统。
建筑高度大于54 m、但不大于100 m的住宅建筑，其公共部位应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探
测器。
建筑高度不大于54 m的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设
施时，公共部位应设置火灾自动报警系统。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。
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—
新标准对灯具的要求

3.2.1  灯具的选择应符合下列规定：
1  应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具（以下简称“照明灯”）的光源色温不应低于2700 K；
2  不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具（以下简称“标志灯”）;
3  灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池；
5  灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定：

1）除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4 mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1 m及以下的标
志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;

2）在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
6  标志灯的规格应符合下列规定：

1）室内高度大于4.5 m的场所，应选择特大型或大型标志灯；
2）室内高度为3.5 m～4.5 m的场所，应选择大型或中型标志灯。

7  灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定：
1）在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP67；
2）在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65；
3）B型灯具的防护等级不应低于IP34。

8  标志灯应选择持续型灯具；
9  交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯。

—
新标准对工作时间的要求

3.2.4  系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求：
1  建筑高度大于100 m的民用建筑，不应小于1.5 h；
2  医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000 m2的公共建筑和总建筑面积大于20000 m2的地

下、半地下建筑，不应少于1.0 h；
3  其他建筑，不应少于0.5 h；
4  城市交通隧道应符合下列规定：

1）一、二类隧道不应小于1.5 h，隧道端口外接的站房不应小于2.0 h；
2）三、四隧类道不应小于1.0 h，隧道端口外接的站房不应小于1.5 h。

5  本条1～4款规定场所中，当按照本标准第3.6.6条的规定设计时，持续工作时间应分别增加设计文件规定
的灯具持续应急点亮时间；

6  集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第
1～5款规定的持续工作时间。

*引用自：GB51309-2018，GB50016-2014。
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—
系统简介
LH系列应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统配合火灾报警系统，在危机时刻，能够快速打开应急标志灯
的指示方向以及应急照明灯，并结合智能算法为建筑内的人群提供最短的正确疏散路径指
示信息，指引安全逃生方向，保障人身安全，同时在日常运行使用中，系统24小时实时监测
电源及灯具工作状态，发生故障后及时报警提醒运维人员及时维护，避免年久失修。

—
主要运用场合

—
办公建筑及住宅

—
酒店及娱乐场馆

—
商业建筑

—
医院、学校

—
体育场馆、戏剧院

—
停车场、交通相关
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控制器主机

CAN总线
回路二总线

连接

FAS系统

标志灯

照明灯

地埋灯

标志灯
EPS（集中电源）

4/8路

EPS（集中电源）

4/8路

标志灯

照明灯

地埋灯

标志灯

—
LH系列系统拓扑图

—
性能特点

•  CAN总线有极性，不能接反。Y-Bus总线无极性。采
用固定地址编码技术
-  整个系统通讯控制可用屏蔽双绞线，建筑物布线极

其简单，提高了布线可靠性，也便于穿线施工和线
路维修，并可大大降低工程造价

•  液晶显示界面，采用图形与汉字相结合的显示模式
-  各种操作以菜单形式给出提示，并且可以通过本公

司专门配套研发的专用软件对于现场操作或改动
等功能

•  人性化键盘设计
-  可以通过按键直接进行修改，显示出故障或应急照

明的具体设备，使显示内容一目了然，操作起来便
捷、清楚、直观，实现了良好的人机对话

•  所接现场设备内嵌微处理器
-  灯具检测的是模拟量信号，微处理器通过软件对所

测的模拟量信号进行监视及分析，从而实现对灯具
状态变化进行监视和测验的控制

•  控制器可以永久保存控制器开机、关机、应急照明、
各种故障、强制启动及停止等

•  极强的抗干扰能力
-  控制器无论是硬件还是软件都有极好的抗干扰措施

•  系统容量大
-  单台控制器最大容量3000（节点），组网后系统容

量更大。基本能满足用户各种需求
•  现场预案火警联动

-  采用通讯协议或干接点信号与火灾报警控制系统联
动，可根据现场火灾区域自动进入预案，智能选择
最佳逃生路线。预案编辑简单方便

•  自定义节点应急维护时间，使节点更真实、可靠。大大
的降低了现场维护的成本
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—
逃生路线演示

—
无火警状态

—
两处火警状态

—
一处火警状态

 安全出口

安全出口 安全出口

 安全出口

安全出口 安全出口

 安全出口

安全出口 安全出口
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—
设计参考
消防应急照明和疏散指示系统设计说明

1  集中电源集中控制型系统由应急照明控制器、应急电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成，集中控制
型系统的控制架构可分为三个层级：
1）系统设置多台应急照明控制器时，应确定一台起集中控制功能的应急照明控制器，起集中控制功能的应急照

明控制器与其他应急照明控制器之间构成系统的一级控制架构，起集中控制功能的应急照明控制器应能控
制并显示其他应急照明控制器及其配接的灯具、应急照明配电箱或集中电源等系统部件的工作状态；

2）每台应急照明控制器与其连接的应急照明集中电源构成系统的二级控制架构，应急照明控制器应能控制并
显示其所配接的应急照明配电箱或集中电源、应急照明配电箱或集中电源所配接的灯具等系统部件的工作
状态；

3）应急照明集中电源与其连接的灯具等系统部件构成系统的三级控制架构，集中电源能控制其所配接的灯具
等系统部件的工作状态。

2  灯具的选择及灯具配电回路设计应符合GB51309-2018相关规定。
3  集中电源设计应符合GB51309-2018中的相关规定：

1）应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合
选择适宜电压等级与额定输出功率的集中电源；集中电源额定输出功率不应大于5 kW；设置在电缆竖井中的
集中电源额定输出功率不应大于1 kW。

2）蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池（组）。
3）在隧道场所、潮湿场所，应选择防护等级不低于IP65的产品；在电气竖井内，应选择防护等级不低于IP33的

产品。
4  应急照明控制器的设计应符合GB51309-2018中的相关规定：

1）应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24 V信号接口的产品；
2）应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时，应选择与消防联动控制器的通信接口和通讯协议

的兼容性满足现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134有关规定的产品；
3）在隧道场所、潮湿场所，应选择防护等级不低于IP65的产品；在电气竖井内，应选择防护等级不低于IP33的

产品；
4）控制器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

5  具有一种疏散预案的场所中，疏散指示方案是唯一的，因此该类场所中不应设置可改变箭头指示方向的方向标
志灯，即双向方向标志灯，系统也不应设置可改变方向标志灯箭头指示方向的控制功能。

6  导线选型及敷设要求：
1）由应急电源箱至消防应急灯具的管线为：WDZN-BV-2x2.5-SC20；
2）由应急照明控制器至应急照明配电箱的联网线为：WDZN-RVSP-2X1.5-SC20；
3）由应急照明配电箱至应急电源箱的电源线为：WDZN-BYJ 3X2.5。
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—
设计参考
CAD设计图例

—
设备图例及选型表

序号 图形符号 名称 型号 功率 功能参数 安装方式 尺寸（宽x高x深 mm）

1 应急照明控制器 AB-C-100W-W301 70 W
远程监控、消防联动、火灾信息、
中心接入、人机操作、故障查询等

落地 570x1775x470

2 300 W应急照明集中电源 AB-D-0.3kVA-W311 300 W
应急供电及控制、巡检、
故障上传、报警显示

壁挂 450x600x175

3 600 W应急照明集中电源 AB-D-0.6kVA-W312 600 W
应急供电及控制、巡检、
故障上传、报警显示

壁挂、落地 450x880x210

4 1000 W应急照明集中电源 AB-D-1kVA-W313 1000 W
应急供电及控制、巡检、
故障上传、报警显示

壁挂、落地 520x1100x220

5 疏散出口标志灯 AB-BLJC-10EI0.5W-H114 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

6 安全出口标志灯 AB-BLJC-10EI0.5W-H115 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

7 楼层标志灯 AB-BLJC-10EI0.5W-H116 0.5 W 巡检、常亮 壁挂 350x137x10

8 单面左向标志灯 AB-BLJC-1LEI0.5W-H112 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

9 单面右向标志灯 AB-BLJC-1REI0.5W-H113 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

10
单面双向标志灯
（单面双向可调）

AB-BLJC-1LREI0.5W-H111 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

11 单面禁止入内标志灯 AB-BLJC-10EI0.5W-H119 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

12
单面复合楼层标志灯
（NF + 左箭）

AB-BLJC-1LEI0.5W-H117 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

13
单面复合楼层标志灯
（NF + 右箭）

AB-BLJC-1REI0.5W-H118 0.5 W 巡检、常亮、频闪 壁挂 350x137x10

14 双面单向标志灯 AB-BLJC-2LEI0.5W-H122 0.5 W 巡检、常亮、频闪 吊装 350x137x10

15
双面双向标志灯
（双面双向可调）

AB-BLJC-2LREI0.5W-H121 0.5 W 巡检、常亮、频闪 吊装 350x137x10

16 双面疏散出口标志灯 AB-BLJC-20EI0.5W-H123 0.5 W 巡检、常亮、频闪 吊装 350x137x10

17 双面安全出口标志灯 AB-BLJC-20EI0.5W-H124 0.5 W 巡检、常亮、频闪 吊装 350x137x10

18 双面复合楼层标志灯 AB-BLJC-2LEI0.5W-H125 0.5 W 巡检、常亮、频闪 吊装 350x137x10

19
地面方向标志灯具
（地埋双向可调）

AB-BLJC-1LREI0.5W-X901 0.5 W 巡检、常亮、频闪 埋地 Ø178x25

20 地面方向标志灯 AB-BLJC-1LEI0.5W-X902 0.5 W 巡检、常亮、频闪 埋地 Ø178x25

21 消防应急照明灯具 AB-ZFJC-E5W-W121 5 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 壁挂 138x140x67

22 消防应急照明灯具–嵌顶灯 AB-ZFJC-E5W-W101 5 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 嵌顶 Ø158x70

23 消防应急照明灯具–筒灯 AB-ZFJC-E5W-W102 5 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 嵌顶 Ø142x30

24 消防应急照明灯具 AB-ZFJC-E5W-W111 5 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 吸顶 Ø130x69

25 消防应急照明灯具 AB-ZFJC-E12W-W131 12 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 吸顶 Ø256x84

26 消防应急照明灯具 AB-ZFJC-E9W-W141 9 W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 壁挂、吸顶 1230x67x50

27 通信总线 WDZN-RVSP-2x1.5 mm2 -SC20 应急照明控制器至应急照明集中电源之间的通信总线

28 回路总线 WDZN-BV-2x2.5 mm2 -SC20 A型应急照明集中电源至A型灯具之间的回路总线

X

12W



12 LH系列消防应急照明和疏散指示系统

—
设计参考
CAD设计图例

—
适用于商业办公、住宅、宿舍楼等项目

前室、办公区、走廊 楼梯间

（不超过3200个灯具）

集中电源EPS 集中电源EPS

消防控制室

与FAS消防联动信号

AC220 V
消防电源

AC220 V
消防电源

控制器
（不超过3200个灯具）

控制器

控制器

1F

2F

3F

4F

5F

AC220 V

消防电源

通讯总线  WDZN-RVSP-2x1.5 mm2-SC20

无极性二总线  WDZN-BV-2x2.5 mm2-SC20

消防电源线  NH-BV-3x2.5 mm2-SC20

标志灯

照明灯

6F

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

应急照明控制器 应急照明控制器

X
5W

X
5W 5W

Q-T B
5W

X
5W

X
5W 5W

Q-T B
5W

X
5W

X
5W 5W

Q-T

5W

Q-T

X
5W

X
5W 5W

Q-T

5W

Q-T

X
5W

X
5W 5W

Q-T

5W

Q-T

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311 X
5W

X
5W 5W

Q-T B
5W

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT
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—
设计参考
CAD设计图例

—
适用于商业综合体、酒店、医院等项目

防火分区1 防火分区N 楼梯间

（不超过3200个灯具） （不超过3200个灯具）

集中电源
EPS

集中电源
EPS 集中电源

EPS

控制器控制器

1F

2F

3F

4F

5F

AC220 V
消防电源

通讯总线  WDZN-RVSP-2x1.5 mm2-SC20

无极性二总线  WDZN-BV-2x2.5 mm2-SC20

消防电源线  NH-BV-3x2.5 mm2-SC20

6F

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

消防控制室

与FAS消防联动信号

AC220 V
消防电源

AC220 V
消防电源

控制器

应急照明控制器 应急照明控制器

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT NF X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

NF

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

X
5W

X
5W

X
5W

EXIT

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311

智能消防应急电源

AB-D-0.3KVA-W311



14 LH系列消防应急照明和疏散指示系统

—
产品介绍
产品选型

—
产品命名举例-控制器

—
产品命名举例-标志灯

—
产品命名举例-集中电源

—
产品命名举例-照明灯具

企业代码（ABB）

C-集中电源集中控制型

额定功率

产品代码

企业代码（ABB）

B-标志灯；L-持续型
J-集中电源；C-集中控制

1-单面；2-双面

L-左箭；R-右箭；O-无方向；
LR双向；E-LED光源

尺寸类别

额定功率

产品代码

企业代码（ABB）

Z-照明灯具F-非持续型
J-集中电源C-集中控制

E-LED光源

5W-灯具功率

产品代码

企业代码（ABB）

D-应急照明集中电源

应急照明集中电源功率

产品代码

AB AB

AB AB

BLJC ZFJC

C D

0.5W

W301 W311

H1111 LRE

100W 0.3KVA

I- -

- -

- -

- -

W121E 5W -

- -

-
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—
产品介绍
控制器主机

—
AB-C-100W-W301

—
AB-C-W302

为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统，由各类消防应急灯具及相关装置组成。

核心通讯
•  对外可提供各种接口与FAS或其他系统进行联动和通信
•  对内实时监控各个应急灯具、不间断巡检，故障自动

报警；可接收和发送各种指令

硬件参数
•  采用工控式PC机，17寸高清显示屏。正版Windows 

10操作系统
•  高规格的系统配件

“LH”逻辑算法，自动生产逃生路线
•  可根据火灾发生的位置，自动生成逃生路线，并可随

着火源位置改变而改变，为受困人员在混乱的火灾
现场提供一条快捷、有效逃生路线

实时显示
•  对故障和火警信息具有精确定位功能
•  并能调出平面图形，能显示灯具的物理位置和工作状

态，全景和局部图形缩放

供电状态切换
•  可监视主电供电状态，线路状态
•  当主电失电、处于欠压状态时或接到火灾信号时，能

够自动切换到备用电池供电

数据记录保存
•  能保存、打印系统运行时的日记记录
•  自动数据备份功能，数据存储容量大于10万条，系统

参数掉电不会丢失，并具有数据导出功能

技术参数

型号 AB-C-100W-301 AB-C-W302

输入电压 AC220 V ，50 Hz AC220 V ，50 Hz

应急时间 180分钟 180分钟

运行环境 10℃～55℃，相对湿度≤95％，不凝露 10℃～55℃，相对湿度≤95％，不凝露

设备最大带载量 256台EPS集中电源 256台EPS集中电源

存储记录 >100000 条 >100000 条

安装方式 落地 壁挂

尺寸（宽x高x深 mm） 570x1775x470 500x600x150

备用电池 锂电池12.8 V/16.5 AH 锂电池12.8 V/16.5 AH

灯具最大带载量 12800个灯具 12800个灯具

充电时间 24 h 24 h

防护等级 IP33 IP33

组网距离 2 KM 2 KM

通讯接口 RS232串口4个，USB接口4个，网口1个，CAN总线接口2个 RS232串口4个，USB接口4个，网口1个，CAN总线接口2个

液晶屏 17英寸中文彩色液晶屏1280x1080 17英寸中文彩色液晶屏1280x1080



16 LH系列消防应急照明和疏散指示系统

—
产品介绍
EPS集中电源

—
AB-D-1KVA-W313

—
AB-D-0.6KVA-W312

—
AB-D-0.3KVA-W311

火灾发生时，为集中电源型消 防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。

硬件平台
•  智能微处理控制/DSP数字控制
•  SVPWM调制技术，功能齐全
•  上行CAN通讯，下行采用混合二总线通讯

分配电功能
•  提供4/8路电源总线接口
•  分路管理，每一分路均可单独保护
•  端口保护功能

应急供电
•  当系统进入应急状态时，自动切换到电池供电
•  当恢复到主电状态时，电池进入充电状态
•  目前提供300 W\600 W\1000 W功率电池供电

报警功能
•  故障出现时，出现声、光信号报警提示，并显示故障

类型
•  检测与电池连接线开路故障，应急输出回路输出开路

故障，应急状态下电池电压低于保护阈值故障

月检年检功能
•  具有月检、年检功能，可定时对应急电源自身应急进

行测试，防止应急时出现故障
•  具有电池巡检功能，实时监测备用电池的状态;并通

过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流

系统保护功能
• 过载保护、短路保护、过热保护、电池过放电保护等

功能
• 超载运行能力，能够在空载、满载10%和超载20%条

件下运行

技术参数

型号 AB-D-0.3 KVA-W311 AB-D-0.6 KVA-W312 AB-D-1 KVA-W313

尺寸（宽x高x深 mm） 450x600x175 450x880x210 520x1100x220

主电电压 AC220 V±25% 50 Hz

输出电压 主电/备电输出：DC36 V

输出回路 4回路 8回路 8回路

额定输出功率 0.3 KVA 0.6 KVA 1 KVA

应急时间 ≧90 min

充电时间 ≦24 h

应急方式 系统强制启动应急、自动应急、手动应急、强制启动应急

后备电源 铅酸电池

电池规格 12 V/33 Ah 12 V/65 Ah 12 V/120 Ah

电池总电压 DC24 V

防护等级 IP33

安装方式 落地、壁挂安装

使用环境 温度0℃--+55℃；相对湿度≤95%

执行标准 GB17945-2010
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—
AB-BLJC-1LREI0.5W-H111

—
AB-BLJC-1LREI0.5W-A111

—
产品介绍
应急指示标志灯

技术参数

主电功率 0.5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

颜色 铁灰色&铝合金本色

尺寸（宽x高x深 mm） 350x137x10

功能特点
•  满足国家标准GB17945-2010
•  支持宽电压供电DC24 V~36 V，安全可靠
•  采用混合二总线通讯，无极性连接，方便施工
•  超薄设计，铝合金材质加铁灰色外观，尽显高端大气
•  采用高亮度LED光源，低功耗，节能环保，寿命长
•  具有壁挂、吊装等多种安装方式满足各种场所安装需求
•  出厂内置好地址码，方便调试

—
AB-BLJC-2LREI0.5W-H121

—
AB-BLJC-2LREI0.5W-A121

—
AB-BLJC-1REI0.5W-H113

—
AB-BLJC-1OEI0.5W-H115

—
AB-BLJC-2LEI0.5W-A125

—
AB-BLJC-1LEI0.5W-H112

—
AB-BLJC-1REI0.5W-H118

—
AB-BLJC-1OEI0.5W-A119

—
AB-BLJC-2OEI0.5W-H123

用图形和/或文字完成各种功能指示的消防应急灯具。
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背面示意图

墙体

310

壁挂安装示意图

螺丝

吊链

350

墙体/天花

吊装安装示意图

结构特征

单位：mm

产品描述 产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（宽x高x深 mm）

标志灯 - 单面双箭 AB-BLJC-1LREI0.5W-A111 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面左箭 AB-BLJC-1LEI0.5W-A112 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面右箭 AB-BLJC-1REI0.5W-A113 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面疏散出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-A114 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面安全出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-A115 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面楼层（-2F） AB-BLJC-1OEI0.5W-A116 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面复合楼层（-2F+左箭） AB-BLJC-1LEI0.5W-A117 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面复合楼层（-2F+右箭） AB-BLJC-1REI0.5W-A118 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面禁止入内 AB-BLJC-1OEI0.5W-A119 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 双面双箭 AB-BLJC-2LREI0.5W-A121 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 双面左箭 AB-BLJC-2LEI0.5W-A122 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 双面疏散出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-A123 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 双面安全出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-A124 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 双面复合楼层 AB-BLJC-2LEI0.5W-A125 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

标志灯 - 单面双箭 AB-BLJC-1LREI0.5W-H111 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面左箭 AB-BLJC-1LEI0.5W-H112 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面右箭 AB-BLJC-1REI0.5W-H113 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面疏散出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-H114 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面安全出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-H115 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面楼层（-2F） AB-BLJC-1OEI0.5W-H116 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面复合楼层（-2F+左箭） AB-BLJC-1LEI0.5W-H117 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面复合楼层（-2F+右箭） AB-BLJC-1REI0.5W-H118 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 单面禁止入内 AB-BLJC-1OEI0.5W-H119 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 双面双箭 AB-BLJC-2LREI0.5W-H121 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 双面左箭 AB-BLJC-2LEI0.5W-H122 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 双面疏散出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-H123 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 双面安全出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-H124 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

标志灯 - 双面复合楼层 AB-BLJC-2LEI0.5W-H125 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10
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结构特征

单位：mm

Ø17
8 25

AB-BLJC-1LREI0.5 W-X901

Ø17
8 25

AB-BLJC-1LEI0.5 W-X902

159

标志灯（X901）

预埋盒

地面

螺丝

30

—
产品介绍
应急指示地埋灯

—
AB-BLJC-1LREI0.5W-X901

—
AB-BLJC-1LEI0.5W-X902

功能特点
•  满足国家标准GB 17945-2010
•  支持宽电压供电DC24 V~36 V，安全可靠
•  采用混合二总线通讯，无极性连接，方便施工
•  SS304材质不锈钢，更强的耐酸碱性及防腐蚀能力更强
•  采用高亮度LED光源，低功耗，节能环保，寿命长
•  独特的结构设计，美观且防护等级IP67
•  出厂内置好地址码，方便调试

技术参数

主电功率 0.5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

颜色 不锈钢

尺寸（mm） ∅178x25

产品描述 产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（mm）

标志灯 - 地面双向 AB-BLJC-1LREI0.5W-X901 地埋 IP67 SS304 不锈钢 Φ178x25

标志灯 - 地面单向 AB-BLJC-1LEI0.5W-X902 地埋 IP67 SS304 不锈钢 Φ178x25
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—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞600 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（mm）

AB-ZFJC-E5W-W101 嵌顶 IP30 阻燃材料 白色 Φ158x70

结构特征

单位：mm

照度图

Ø158

70

天花板/吊顶

W101照明灯

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.48

2.97

4.45

5.93

7.41

8.90

E(0°)
E(C0) 56.0°

1008
88

E(0°)
E(C0) 56.0°

252
22

E(0°)
E(C0) 56.0°

112
10

E(0°)
E(C0) 56.0°

63
6

E(0°)
E(C0) 56.0°

E(0°)
E(C0) 56.0°

40
4

28
2

照度 lx高度 m 椎体直径 m

C0-C180（半散角：112.0°）垂直于灯光方向的剖面

0°为灯具发光面中心

148

—
AB-ZFJC-E5W-W101

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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结构特征

单位：mm

照度图

照度 lx高度 m 椎体直径 m

120

Ø14
2 30

天花板/吊顶

W102照明灯

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.55

3.10

4.65

6.21

7.76

9.31

E(0°)
E(C0) 57.2°

995
79

E(0°)
E(C0)

249
20

E(0°)
E(C0)

111
9

E(0°)
E(C0)

62
5

E(0°)
E(C0)

E(0°)
E(C0)

40
3

28
2

C0-C180（半散角   114.4°）垂直于灯光方向的剖面

57.2°

57.2°

57.2°

57.2°

57.2°

0°为灯具发光面中心

—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞550 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（mm）

AB-ZFJC-E5W-W102 嵌顶 IP30 阻燃材料 白色 Φ142x30

AB-W102-FM 吸顶/吊装 金属 白色 Φ190x40

明装盒AB-W102-FM

—
AB-ZFJC-E5W-W102

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞600 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（mm）

AB-ZFJC-E5W-W111 嵌顶 IP30 阻燃材料 白色 Φ130x69

结构特征

单位：mm

螺丝

83

69
Ø13

0

天花板/吊顶

W111照明灯

照度图

照度 lx高度 m 椎体直径 m

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

E(0°)
E(C0)

982
86

E(0°)
E(C0)

246
22

E(0°)
E(C0)

109
10

E(0°)
E(C0)

61
5

E(0°)
E(C0)

E(0°)
E(C0)

39
3

27
2

C0-C180（半散角：112.0°）垂直于灯光方向的剖面

1.48

2.97

4.45

5.93

7.41

8.90

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

0°为灯具发光面中心

—
AB-ZFJC-E5W-W111

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 5 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞550 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（宽x高x深 mm）

AB-ZFJC-E5W-W121 壁挂 IP30 阻燃材料 白色 138x140x67

结构特征

单位：mm

1 4
0

138 11067

正面示意图

侧面示意图

照度图

照度 lx高度 m 椎体直径 m

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4026

1717

 439
429

447

191

252

107

161

69

112

48

0.36 19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8° 1758

1006

195

110

70

49

19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8°

19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8°

19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8°

19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8°

19.6°

E(0°)

E(C0)
E(C90) 19.8°

0.36

0.71
0.72

1.07
1.08

1.42
1.44

1.78
1.80

2.14
2.16

C0-C180（半散角：39.2°）垂直于灯光方向的剖面

C90-C270（半散角：39.6°）灯光方向的剖面

0°为灯具发光面中心

—
AB-ZFJC-E5W-W121

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 12 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞1300 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（mm）

AB-ZFJC-E12W-W131 吸顶 IP30 阻燃材料 白色 Φ256x84

结构特征

单位：mm

Ø25
6 84

墙体/天花板

用螺丝先固定地盘

在盖上灯罩

照度图

照度 lx高度 m 椎体直径 m

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

E(0°)
E(C0)

2312
203

E(0°)
E(C0)

578
51

E(0°)
E(C0)

257
23

E(0°)
E(C0)

144
13

E(0°)
E(C0)

E(0°)
E(C0)

92
8

64
6

C0-C180（半散角：112.0°）垂直于灯光方向的剖面

1.48

2.97

4.45

5.93

7.41

8.90

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

56.0°

0°为灯具发光面中心

—
AB-ZFJC-E12W-W131

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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—
产品介绍
应急照明灯

技术参数

主电功率 9 W

额定电源电压 DC36 V

应急时间 90 min

功能 巡检、亮灯、灭灯

材质 PC

光通量 ＞1000 lm

产品型号 安装方式 防护等级 材质 颜色 尺寸（宽x高x深 mm）

AB-ZFJC-E9W-W141 吊装/吸顶/壁挂 IP30 塑玻管 白色 1230x67x50

结构特征

单位：mm

吸顶/壁挂

吊装
吊链

墙壁/天花板

螺丝

外形尺寸
1230 50

67

背面示意图

照度图

照度 lx高度 m 椎体直径 m

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.35
79.6°5.45

2.70

10.90

4.05
16.35

5.41
21.79

6.76
27.24

8.11
32.69

53.5°

968
    3
103

E(0°)

E(C0)
79.6°E(C90)
53.5°

242
    1
26

E(0°)

E(C0)
79.6°E(C90)
53.5°

108
    0
 11

E(0°)

E(C0)
79.6°E(C90)
53.5°

61
    0

6

E(0°)

E(C0)
79.6°E(C90)
53.5°

E(0°)

E(C0)
79.6°E(C90)
53.5°

39
    0

4

27
    0

3

E(0°)

E(C0)
E(C90)

C0-C180（半散角：107.0°）垂直于灯光方向的剖面

C90-C270（半散角：159.2°）灯光方向的剖面

0°为灯具发光面中心

—
AB-ZFJC-E9W-W141

为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。
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—
系统布线
布线注意事项

—
系统安装调试
安装调试流程

系统的布线规范应符合《GB51309-2018消防应急照明疏散指示系统技术标准》和《GB50166火灾自动报警系统施工与验收规范》的
要求。施工质量应满足《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。
•  系统应单独布线，当有不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内
•  线缆在管内或槽盒内，不应有接头或扭结，导线应该在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接
•  嵌墙式、地埋式标志灯采用厂家专用预埋盒，并按施工规范，在预埋盒内接线
• 地埋标志灯灯具接线头必须采用焊锡工艺，使用厂家配套专用防水接线盒进行连接，再对接线盒进行密封胶密封，以保证接线头与外

界隔离
•  系统导线敷设结束后，应用500 V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于20 MΩ

设备安装、抄码、
电池就位

线路检查（检查
并测量每一回路

状态）

工程电力输送
EPS

灯具回路区域测试
单机调试
整体调试

联动调试
（FAS系统联动调试）

授权服务商

施工方
负责

负责

指
导

配
合
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—
产品型号速查表

序号 图片 产品名称 产品型号 安装方式 防护等级 材质 外观颜色 尺寸（宽x高x深 mm）

1 控制器 - 主机 AB-C-100W-W301 立柜 IP33 冷轧板烤漆  电脑灰 570x1775x470

2 控制器 - 壁挂式主机 AB-C-W302 壁挂 IP33 冷轧板烤漆  灰皱色 500x600x150

3 300 W集中电源箱 AB-D-0.3KVA-W311 壁挂 IP33 冷轧板烤漆  灰皱色 450x600x175

4 600 W集中电源箱 AB-D-0.6KVA-W312 壁挂 IP33 冷轧板烤漆  灰皱色 450x880x210

5 1000 W集中电源箱 AB-D-1KVA-W313 壁挂 IP33 冷轧板烤漆  灰皱色 520x1100x220

6 标志灯 - 单面双箭 AB-BLJC-1LREI0.5W-A111 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

7 标志灯 - 单面左箭 AB-BLJC-1LEI0.5W-A112 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

8 标志灯 - 单面右箭 AB-BLJC-1REI0.5W-A113 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

9 标志灯 - 单面疏散出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-A114 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

10 标志灯 - 单面安全出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-A115 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

11
标志灯 - 单面楼层
（-2F）

AB-BLJC-1OEI0.5W-A116 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

12
标志灯 - 单面复合楼层
（-2F+左箭）

AB-BLJC-1LEI0.5W-A117 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

13
标志灯 - 单面复合楼层
（-2F+右箭）

AB-BLJC-1REI0.5W-A118 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

14 标志灯 - 单面禁止入内 AB-BLJC-1OEI0.5W-A119 壁挂 IP30 铝合金 银色 350x137x10

15 标志灯 - 双面双箭 AB-BLJC-2LREI0.5W-A121 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

16 标志灯 - 双面左箭 AB-BLJC-2LEI0.5W-A122 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

17 标志灯 - 双面疏散出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-A123 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

18 标志灯 - 双面安全出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-A124 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10

19 标志灯 - 双面复合楼层 AB-BLJC-2LEI0.5W-A125 吊装 IP30 铝合金 银色 350x137x10
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序号 图片 产品名称 产品型号 安装方式 防护等级 材质 外观颜色 尺寸（宽x高x深 mm）

20 标志灯 - 单面双箭 AB-BLJC-1LREI0.5W-H111 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

21 标志灯 - 单面左箭 AB-BLJC-1LEI0.5W-H112 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

22 标志灯 - 单面右箭 AB-BLJC-1REI0.5W-H113 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

23 标志灯 - 单面疏散出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-H114 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

24 标志灯 - 单面安全出口 AB-BLJC-1OEI0.5W-H115 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

25
标志灯 - 单面楼层
（-2F）

AB-BLJC-1OEI0.5W-H116 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

26
标志灯 - 单面复合楼层
（-2F+左箭）

AB-BLJC-1LEI0.5W-H117 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

27
标志灯 - 单面复合楼层
（-2F+右箭）

AB-BLJC-1REI0.5W-H118 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

28 标志灯 - 单面禁止入内 AB-BLJC-1OEI0.5W-H119 壁挂 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

29 标志灯 - 双面双箭 AB-BLJC-2LREI0.5W-H121 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

30 标志灯 - 双面左箭 AB-BLJC-2LEI0.5W-H122 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

31 标志灯 - 双面疏散出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-H123 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

32 标志灯 - 双面安全出口 AB-BLJC-2OEI0.5W-H124 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

33 标志灯 - 双面复合楼层 AB-BLJC-2LEI0.5W-H125 吊装 IP30 铝合金 铁灰色 350x137x10

34 标志灯 - 地面双向 AB-BLJC-1LREI0.5W-X901 地埋 IP67 SS304 不锈钢 ∅178x25

35 标志灯 - 地面单向 AB-BLJC-1LEI0.5W-X902 地埋 IP67 SS304 不锈钢 ∅178x25

36 应急照明灯-5W嵌顶 AB-ZFJC-E5W-W101 嵌顶 IP30 PC阻燃材料 白色 ∅158x70

37 应急照明灯-5W筒灯 AB-ZFJC-E5W-W102 嵌顶 IP30 PC阻燃材料 白色 ∅142x30

38 应急照明灯-5W吸顶灯 AB-ZFJC-E5W-W111 吸顶 IP30 PC阻燃材料 白色 ∅130x69

39 应急照明灯-5W壁挂灯 AB-ZFJC-E5W-W121 壁挂 IP30 PC阻燃材料 白色 138x140x67

40 应急照明灯-12W吸顶灯 AB-ZFJC-E12W-W131 吸顶 IP30 PC阻燃材料 白色 Φ256x84

41 应急照明灯-9W灯管 AB-ZFJC-E9W-W141
吊装/吸顶/
壁挂

IP30 塑玻管 白色 1230x67x50

42 地面标志灯安装底盒 AB-X901-FM 预埋 塑料 黑色 ∅159x30

43
筒灯明装盒 - 适配
AB-ZFJC-E5W-W102
消防应急照明灯

AB-W102-FM 吸顶/吊装 铝合金 白色 ∅190x40

44
厚支架 - 适配
AB-ZFJC-E9W-W141
消防应急照明灯

AB-W141-H 吸顶/吊装 金属 白色 1230x67x50
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—
ABB Connect
您的一站式数字化助理

• ABB Connect 可在Windows 10、iOS及 Android 设备上使用，
工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

• 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app，请点击以下网
页链接：
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-con-
nect?utm_source=doc&utm_medium=doc

ABB Connect

同时可以扫网页二维码了解：

一站式资料库：产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN部件
库、视频、证书、报告、CAD图等海量内容，随时随地零时差满足您的需求！

强大搜索功能：海量内容并不难搜索，多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜
索功能等，查找资料很便捷！

轻松微信分享：再大的文件，都可以从 app直接复制URL粘贴到微信里，
轻松转发分享！

快速客服应答：在线客服机器人小 E拥有“百事通”信息库，应对日常问题
迅速自如；同时可一键转人工客服，更多“智囊团”及时解答您的问题！

安装使用 ABB	Connect	app, 您可以
随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气
各种资料与信息；更有在线客服，全
天候答疑；贴心高效的一站式数字化助
理就在身边。
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—
备注





样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB ( 中国 ) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : cn-ep-hotline@abb.com
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