
壁装式 POE 供电无线路由器
高效便捷，体验无线自由

想要一款既能装饰又不占空间，而且设置简单的无线路由器？ ABB
壁装式 POE 供电无线路由器，传承了 ABB 开关插座一贯严谨细致的

品质，兼具美观的设计和强大的信号穿透力，从此告别杂乱的网线，
再也不用担心宝宝拔线啦。

极速体验，始终领先

基于 POE（局域网供电），引领无线网络新体验。

安装一步搞定，更智能轻松

只需正常接入网线，无需额外布电源线。简单友好的用户界面，默认

工作模式下无需任何设置即可连入局域网。

信号覆盖，超乎想象

可实现多点分散覆盖，为多用户同时上网，提供优质、高速率的无线

网络接入服务。

适用于各种建筑

专为别墅、公寓、写字楼、学校、餐厅、高档酒店等房间密集环境的

无线网络而设计，让每一个角落都有流畅的网络体验。
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18  1SXF620009C2001丨欧悦Millenium系列

欧悦Millenium
成套方案

模块化结构

AGMG

SBST

根据金属表面处理方式，欧悦Millenium开关可分为4个系
列。所有系列均可与任何装修设计风格相匹配，总有一种
能为您营造独特而个性化的氛围，满足您的要求。

ST     不锈钢 

SB    丝绸黑

MG   磨砂金

AG    古典金 

剃须插座边框

型号 型号 型号 型号 技术参数 描述

AMD4144-ST AMD4144-SB AMD4144-MG AMD4144-AG 尺寸86*86 mm 44*44插座边框

型号 型号 型号 型号 技术参数 描述

AMD5353-ST AMD5353-SB AMD5353-MG AMD5353-AG 尺寸86*86 mm 53*53插座边框

型号 型号 型号 型号 技术参数 描述

AMD40188-ST AMD40188-SB AMD40188-MG AMD40188-AG 尺寸158.5*87.5 mm 剃须刀插座边框



工作系统图

产品参数表

联系我们
http://new.abb.com/low-voltage/zh
ABB (中国) 客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
邮箱：ep-hotline_cnabb@cn.abb.com
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项目 参数

供电方式 POE 供电

工作频率 802.11b/g/n: 2.4GHz-2348GHz

功耗 <2w

工作温度 0℃~40℃

工作模式
AP 模式（出厂默认）
Router 模式

无线

无线信道设置：Auto/1-11
信道带宽设置：20MHz-40MHz
无线发射功率调整

指示灯

常亮 系统正常待机中

闪烁 系统启动中、工作状态中

常灭 默认情况下系统不正常、除非人为关灭

i- 家无线智能家居

POE 交换机

Cat 5

Cat 5

i-bus® 智能家居
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