
— 
PANOR AMA 

Solutions ABB pour panneaux de 
contrôle
Guide des capacités



Pourquoi choisir ABB comme votre fournisseur de produits de contrôle basse tension?

1.Gamme de produits complète auprès d’un seul fournisseur
• Arc Guard System™

• Contacteurs et relais
• Composants rail DIN
• Sectionneurs
• Boîtiers
• Relais d'interface
• Interr. fin de course
• Cosses
• Démarreurs manuels
• Disjoncteur miniature
• Disjoncteur boîtier moulé
• Prises et fiches industrielles

• Appareils de contrôle
• Disjoncteur de puissance
• Distribution de puissance 
• Système de distribution
• Verrou de sécurité
• Relais sécurité et interfaces
• Sectionneur de sécurité
• Capteurs
• Démarreurs
• Surtenseurs
• Temporisateurs et moniteur
• Contrôle moteur universel

2.  ABB AbilityTM

• Les solutions ABB AbilityTM offrent une infrastructure élec-
trique plus sûre, plus intelligente et plus durable en fournissant 
des informations basées sur des données qui vous permettent 
de réduire les coûts, d'augmenter le confort et l'efficacité. 
Libérez tout le potentiel de votre équipement en ajoutant rap-
idement et facilement de nouvelles caractéristiques inno-
vantes et des références de fonctionnalités, le tout soutenu 
par une formation produit et un portail web dédié

5.  La facilité de faire des affaires
• Une seule source avec la plus large gamme de produits de 

première classe
• Prix   disponible 24x7x365 pour les partenaires qualifiés en    

panneaux de contrôle
• Outils de sélection de produitscomprenant des configura-

teurs, des références croisées, de la formation sur les produits 
et un  portail Web dédié

3.  La facilité de sélection et d'installation du produit
• Outils de sélection et documentation technique complète 
• Large gamme d'options de produits — allant des plus 

économiques aux plus sophistiquées — offrant une valeur 
maximale

• Produits conçus pour la sécurité, l'installation facile, la mise 
en service et la maintenance

• Un style commun à toute la gamme de produits vous aide à 
créer une conception de panneau plus épurée

4.  Support global
• Les produits ABB sont disponibles dans plus de 100 pays, ce 

qui vous donne la confiance d'une assistance mondiale, quel 
que soit le lieu où vous construisez et utilisez votre équipe-
ment

• Des certifications mondiales pour soutenir votre entreprise 
dans le monde entier

• Un seul partenaire pour répondre à vos besoins d'assistance

6.  Ressources d'efficacité commerciale
• Assistance à la conformité réglementaire
• Soutien prioritaire

https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification/abb-ability


Porte-fusible
ABB propose une large gamme de porte-fusibles IP20, homologués CSA / UL et montables sur rail DIN. Ils offrent des 
rainures de ventilation et des chambres de refroidissement pour améliorer la dissipation de chaleur, augmen-
tant la durabilité et la fiabilité des porte-fusibles. Notre charnière à bascule ergonomique facilite le remplace-
ment des fusibles dans les petits espaces, même en portant des gants. Tous les modèles offrent une indication 
de fusible grillé pour une identification rapide des défaillances de fusible.
• Classe J - jusqu'à 60A à 600V AC / DC
• Classe CC - jusqu'à 30A à 600V AC / DC
• Midget 10 x 38mm - jusqu'à 30A à 600V AC / DC
• Photovoltaïque PV - jusqu'à 30A à 1000VDC
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Disjoncteurs miniatures
ABB, l'inventeur des disjoncteurs miniatures, propose le plus grand choix d'unités montés sur rail DIN.  Compacts et lim-
iteurs de courant Ils sont des solutions pour les marchés de l'énergie éolienne et solaire et pour toutes applications AC et 
DC. 
• CSA C22.2 No.5 / UL489, CSA C22.2 No.235 /UL1077 et IEC
• Protection contre les courts-circuits de 0,2 à 125 A, jusqu'à 600V CA / CC et 50 kA
• Accessoires: jeux de barres, contacts auxiliaires et de signalisation, déclencheur shunt, déverrouillage à 

minimum de tension et verrouillage / étiquetage
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Relais et commandes électroniques
La gamme d'ABB comprend un large évantail de produits pour les appareillages de commutation et de commande pour 
les équipements électriques et l’automatisation des machines et des installations. Ces produits polyvalents offrent un 
maximum de sécurité, d’efficacité économique et de capacité.
• Minuteurs 
• Relais de mesure et de surveillance
• Relais d'interface
• Contrôle moteur universel
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Démarreurs manuels
Les démarreurs manuels peuvent réduire les dimensions des panneaux, le temps d’installation et les coûts. Les applica-
tions incluent la commande manuelle de moteur, l'isolation locale des moteurs, protection groupée et les démarreurs mo-
teur combinés auto-protégés. 
• Jusqu'à 80 A, 75 HP et protection contre les court-circuits allant jusqu'à 65 kA
• Type auto-protégé E et F (jusqu'à 65 kA)
• Accessoires: jeux de connexion, blocs de contacts auxiliaires, bornier d’alimentation, déclencheur à               

minimum de tension et de signalisation de défauts.

Unités de commandes et de signalisations
ABB propose quatre gammes d'unités de commandes et de signalisations pour des trous de 
22 et 30mm de diamètre. La gamme modulaire, P9M et CR104P comprend des opérateurs, 
des supports, des contacts, ainsi que des blocs à DEL pouvant être combinés. La gamme 
compacte offre toutes les fonctions intégrées dans une seule unité. Les bagues d'adaptation 
permettent l'utilisation d'unités de commandes et de signalisations de 22 mm dans des 
trous de 30 mm de diamètre.
• IP66, IP67, IP69K et NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
• Contacts à essuyage et DEL intégrés
• Plaques d'identification standard et personnalisées

Dispositifs de protection contre les surtensions (SPDs)
Les parafoudres sont conçus pour une longue durée de vie, protégeant les équipements des surtensions dues aux coups 
de foudre, des équipements en amont et de la commutation de charge des services publics. Ils conviennent à une utilisa-
tion dans les hôpitaux, les centres de données, les énergies renouvelables, le traitement de l'eau / des eaux 
usées et d'autres applications énergétiques critiques.
• Certifié UL / CSA pour les installations de type 2 
• OVR T2 sur rail DIN pour la protection des équipements; 15 et 40 kA avec cartouches MOV remplaçables
• Protection série OVRH (câblée) jusqu'à 400 kA
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Relais électroniques et électromécaniques
Les relais électroniques et électromécaniques d’ABB assurent une conversion de tension fiable entre les périphériques et 
les systèmes de contrôle de niveau supérieur. Adaptés à une utilisation dans des environnements extrêmes, nos relais as-
surent une commutation de signal et une isolation électrique fiables pour les composants électroniques sensibles tels 
que les automates. Une grande variété de relais d'interface enfichables avec prises standard ou 
logiques peuvent être utilisés pour commuter des charges en courant alternatif ou continu. 
• Tension de bobine de 5 VDC à 230 VAC
• Jusqu'à 16A de contacts nominaux et jusqu'à quatre contacts de sortie
• Modules de fonction enfichables tels que des éléments RC disponibles
• Bouton de test intégré pour un fonctionnement manuel
• Contacts plaqués or disponibles pour la plus faible résistance de contact

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax T / Tmax XT
Les disjoncteurs Tmax offrent un niveau de performance extrêmement élevé avec des dimensions reduites et une sim-
plicité d'installation.  La gamme Tmax est disponible en dix tailles, une gamme d'option de déclencheurs 
et une grande variété d'accessoires électriques et mécaniques.
• Versions thermomagnétiques et électroniques
• Jusqu'à 3000 A avec une protection contre les courts-circuits allant jusqu'à 100 kA
• Solutions optimisées 240, 480, 600, 800Vac et 600...1000Vdc
• Version fixe, enfichable ou sur chariot débrochable
• Les accessoires comprennent: moteurs, contacts auxiliaires et de signalisation, relais de déclenchement, dé-

clencheurs de perte de tension, alarmes de déclenchement et modules de communication

Transformateurs
Les transformateurs monophasés ABB à noyau et bobine pour machines-outils sont utilisés pour fournir la tension aux 
dispositifs de commande dans les applications où la régulation et l'espace minimum sont importants. Les noyaux soudés 
offrent une performance électrique de la plus haute qualité et un fonctionnement silencieux.
• 0.05 à 3kVA
• Multiple tensions primaires
• Tensions secondaires 12/24, 120/240Vac
• Supports de fusibles installables sur site en option pour le fusible primaire et secondaire.

Alimentations
La gamme CP d’alimentations à commutation primaire d'ABB offre une innovante construction 
compacte, un montage facile sur rail DIN ainsi qu’une efficacité, une fiabilité et une sécurité 
élevées. Les accessoires incluent des unités tampons, des modules de redondance et plus.
• Tension de sortie de 5, 12, 24 ou 48 VDC avec une large plage de tensions d'alimentation AC ou DC
• Haute efficacité, jusqu'à 94%
• Convient pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
• Fusible d'entrée pour protection du circuit ouvert, surcharge et aux courts-circuits
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Sectionneurs
ABB propose une vaste gamme d'interrupteurs basse tension sans fusibles et à fusibles ouvert ou sous boîtier ainsi que 
des inverseurs de source de calibres compris entre 16...2000A (AC) et 16...1000A (DC).  Ces interrupteurs conviennent aux 
machines, à la distribution d'énergie, aux tableaux de contrôle, aux centres de commande de mo-
teurs et aux applications photovoltaïques. 
• Certifié UL508 et UL98
• Format compact
• Haute performance
• Sécuritaire et facile à installer
• L'offre de sectionneurs la plus complète du marché

Produits de sécurité
Sécurité Jokab d'ABB propose une vaste gamme de produits et de solutions innovants pour les sys-
tèmes de sécurité des machines. Ces produits permettent d'économiser de la main-d'œuvre et des 
composants, simplifient la maintenance et le dépannage et offrent le plus haut niveau de sécurité.
• Relais de sécurité, automates de sécurité et automates de sécurité programmables
• Barrières photoélectriques, capteurs, serrures et appareils de contrôle
• Systèmes de clôtures



Contacteurs et relais de surcharge

Les contacteurs AF d’ABB représentent une avancée majeure dans le contrôle des moteurs et la commutation de puis-
sance. Ils sont livrés standard avec des bobines électroniques et un surtenseur intégré. Les contacteurs AF, ainsi que les 
dispositifs de protection contre les courts-circuits et les surcharges ABB, fournissent à l’utilisateur des 
démarreurs moteurs combinés avec courant  court-circuit entièrement certifiées CSA / UL.
• CSA / UL utilisation générale et commutation de moteur
• 9 à 2850A
• 7.5 à 1150 HP
• Jusqu'à 1000V
• Versions 3P et 4P
• Accessoires: Jeux de connexion, blocs de contact auxiliaire, verrouillages mécaniques et électriques, tem-

porisateurs, relais de surcharge électroniques et thermiques
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Démarreurs
Les démarreurs ABB peuvent être utilisés dans la plupart des applications de contrôle moteur, en util-
isant des moyens de démarrage traditionels et électroniques. 
• Type IEC et NEMA
• Combinaison testée à 200kA
• De type ouvert ou sous boîtiers
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Démarreurs progressifs
Le portefeuille de démarreurs progressifs d'ABB comprend trois gammes différentes pour 
couvrir la quasi-totalité desapplications moteurs de 3 à 1250 ampères et des tensions princi-
pales jusqu'à 600 VCA. 
• PSR — compact, 3 à 105A
• PSE — efficace, 18 à 370A
• PSTX — avancé, 30 à 1250A
• Une série complète de démarreur progressif sous boitier est aussi disponible
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SMISSLINE TP système distribution d'énergie flexible
L'assemblage modulaire permet une reconfiguration et une maintenance simples, et réduit le temps d'installation de forage, de 
connexion des câbles et de l'espace. Les modifications de conception et les extensions futures s’ef-
fectuent facilement en connectant des périphériques supplémentaires.
• Certifié pour applications UL508 et UL489
• Bus alimenté par le centre de 200A
• 0.5 à 63A
• Démarreurs combinés

Système de surveillance de circuit (CMS)
Le CMS est un système compact utilisé pour mesurer les performances de divers courants de charge CA et CC afin de réduire les 
temps d'arrêt et de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Il est facile à uti-
liser et présente une installation et une configuration intuitives via un écran tactile intégré (CMS-
600) ou un client Web (CMS-700) dans les installations d'origine ou amélioration.
• Capteurs à cœur ouvert et fermé jusqu'à 160 A RMS avec une précision jusqu'à 0,5%
• Jusqu'à 96 capteurs pouvant être surveillés par une unité de contrôle
• Les données mesurées sont accessibles via Ethernet ou interrogées via Ethernet ou l'interface de 

protocole Modbus TRU activée par ABB Ability

Disjoncteurs de puissance Emax 2
Les disjoncteurs Emax 2 offrent la technologie de protection la plus récente, facile à installer et à utiliser.  Utilisés pour la protec-
tion générale des édifices et des complexes électriques ainsi que pour les génératrices, les moteurs, les transformateurs et les 
condensateurs, ce qui en fait la solution idéale pour les concepteurs, les installateurs, les OEM et les utilisa-
teurs.
• 600 VAC
• Disponible en version fixe ou débrochable
• Jusqu'à 6000A
• Jusqu'à 100kA de protection de cour-circuit
• Accessoires: moteurs, contacts auxiliaires, bobine à déclenchement et plus

Système Arc Guard™
Le système Arc Guard protège les personnes, les équipements et la productivité en détectant rapidement un défaut d'arc et en 
déclenchant le disjoncteur d'entrée. En utilisant la lumière comme condition principale, l'unité se déclenche instantanément, an-
nulant toutes les autres protections et délais, ce qui est crucial lorsque les temps de réaction doivent être mesurés en millisec-
ondes. Jusqu'à 30 capteurs peuvent être connectés avec un câble en fibre optique à chaque unité
• Détection par fibre optique
• Capteurs pré-calibrés
• Protection type 12
• 30 entrées de détecteur optique
• Unité de détection de courant en option

Interrupteurs de fin de course
Avec la plus large gamme de solutions sur le marché, ABB propose tous les composants, des capteurs de position aux 
systèmes de contrôle en passant par les systèmes d'automatisation.
• Protection plastique et métal
• Largeur de 30mm à 60mm
• Ligne de sécurité complète
• Trois entrées de câbles
• Ligne pré-câblée miniature
• Actionneurs: clé de sécurité, plongeur, rouleau, levier réglable, tige flexible et à câble

Prises et fiches industrielles internationales IEC 60309
Les prises et fiches industrielles IEC 60309 fournissent des connexions électriques sûres, fiables et 
durables pour différents types d'applications industrielles et de conditions de travail.
• Connexions étanches classées IP67 et IP69K
• IP44 disponible sur demande
• Décharge de traction supérieure et prévention du détachement de câble
• Logé dans un matériel résistant aux UV (conforme à UL 746c) et résistant aux flammes (selon UL 94)
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Nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications techniques ou de modifier le 
contenu de ce document sans préavis. En ce 
qui concerne les commandes et / ou les con-
trats, les informations convenues prévalent. 
ABB Inc. décline toute responsabilité quant 
aux erreurs éventuelles ou au manque éven-
tuel d'informations contenues dans ce docu-
ment.

Nous nous réservons tous les droits sur ce docu-
ment ainsi que sur le sujet et les illustrations qu'il 
contient. Toute reproduction, divulgation à des 
tiers ou utilisation de son contenu - en tout ou en 
partie - est interdite sans autorisation écrite 
préalable de ABB Inc.

© Copyright 2020 ABB. Tous droits réservés.
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ABB - Campus Montréal.
800 Boulevard Hymus 
Saint-Laurent, Quebec, Canada  
H4S 0B5 
Téléphone: 438-843-6000 
Sans frais: 1-888-856-6266

www.abb.com/lowvoltage


