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PRO P OS ITI O N DE VA LEU R

Fiches et prises industrielles
Pour les industries agro-alimentaires

ABB possède une vaste expérience 
dans la conception et la production 
de fiches et de prises industrielles.  
Une bonne fonctionnalité, une 
fiabilité et un sécurité d’utilisation 
sont des aspects hautement 
appréciés par nos clients.  Les haut 
standards de qualité et la conception 
robuste rendent les fiches et les 
prises industrielles d’ABB idéales 
pour toute vos applications.

Conception sûre et fiable
Le matériau plastique que nous utilisons pour les boîtiers est probablement le meilleur matériau utilisé pour ces pro-
duits similaires en termes de résistance chimique.  Il présente également une remarquable combinaison de propriétés 
intéressantes, telles que l’indice d’inflammabilité, la résistance aux UV et à l’humidité et la résistance aux chocs.  La 
conception très robuste et les parois épaisses des boîtiers le rendent idéal pour les manipulations brusques et les appli-
cations difficiles.

Testé et certifié IP69
Les connecteurs et les prises de notre gamme Tough & Safe, ainsi que les verrouillages mécaniques robustes de la gam-
me Critical & Safe, ont été testés par des tiers pour IP69.  Ils répondent aux exigences IP69 utilisés à la fois seul ou cou-
plés à nos fiches Tough & Safe.  IP69 (anciennement appelé IP69K) signifie que les produits résistent aux pulvérisations 
à basse température et à haute température. La norme IP69 est une exigence courante dans ce type d’applications, mais 
il existe très peu de fabricants de fiches et de prises industrielles capables de proposer des produits répondant à ces 
besoins.

Appareils certifiés NSF
Les normes et programmes de certification NSF des produits de restauration sont en tête du marché en termes d’expertise 

technique, de crédibilité et d’acceptation dans le monde entier.   En ce qui concerne les standards de santé, les réglementa-

tions fédérales, provinciales et locales sont souvent établies en fonction des normes NSF en vigueur.  Les produits de 

restauration certifiés NSF signifie:

• ABB utilisent uniquement des matières premières approuvées par la “FDA”

• Les produits ont passé de nombreux tests NSF pour la sécurité des matériaux, la conception, la construction et les per-

formances du produit

• Une garantie que les produits chimiques nocifs ne s’infiltreront pas et ne contamineront pas la nourriture de vos clients

• Les produits sont sans danger pour le lave-vaisselle et n’entraîneront probablement pas de bactéries

Local certifications
As well as using the international clock system (IEC 60309-1-2), ABB’s devices are certified according to local regulations
• UL508, UL98, UL231, UL489, UL1682, UL1686
• CSA C22.2 No.14 / CSA C22.2 No.182.1
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Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications techniques ou de modifier le 
contenu de ce document sans préavis. En ce 
qui concerne les commandes et / ou les 
contrats, les informations convenues préva-
lent. ABB Inc. décline toute responsabilité 
quant aux erreurs éventuelles ou au manque 
éventuel d’informations contenues dans ce 
document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce 
document ainsi que sur le sujet et les illus-
trations qu’il contient. Toute reproduction, 
divulgation à des tiers ou utilisation de son 
contenu - en tout ou en partie - est interdite 
sans autorisation écrite préalable de ABB 
Inc.

© Copyright 2019 ABB. Tous droits réservés.
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Unfused Type MI...W
20 A...100A, IP67 / IP69

—
Fused, Type MF...W
20A...60A, IP67 / IP69

—
Breakered Type MB...W, 
100A, IP67 / IP69

—
Gamme de produit Critical & Safe 
comprend des prises d’interverrouillage commutées avec fusible, sans fusible et avec disjoncteur

—
Unfused Type MI...WN
20 A...100A, IP67 / IP69, NSF

—
Gamme de produits Tough & Safe 
La gamme Tough & Safe comprend des fiches, des connecteurs, des prises d’entrées et de sortie

—
Fiches

—
Type P...W
20...100A, IP67 / IP69

—
Type P...WN
20...100A, IP67 / IP69, NSF

—
Connecteurs

—
Type C...W
20...100A, IP67 / IP69

—
Type C...WN
20...100A, IP67 / IP69, NSF

—
Prise d’entrée

—
Pour montage sur panneau avec
bride coudée, Type B...W
20...100 A, IP67 / IP69

—
Pour montage sur panneau avec
bride coudée, Type B...WN
20...100 A, IP67 / IP69, NSF

—
Prise de sortie

—
Pour montage sur panneau avec 
bride coudée unifiée, Type R...W
20...100 A, IP67 / IP69

—

Pour montage sur panneau avec 
bride coudée unifiée, Type R...WN
100 A, IP67 / IP69, NSF

—
Pour montage mural avec bride 
coudée unifiée, Type R...WN
20...60 A, IP67 / IP69, NSF

—
Interverouillage sans 
fusible

—
Interverouillage 
à fusible

—
Interverouillage 
à disjoncteur


