
—
Future, Solo, 
Axcent, Pure, 
Carat
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—
Διακόπτες φωτισμού ΑΒΒ
Ένα κομμάτι από το σπίτι 
των ονείρων μας

Το σπίτι μας είναι ο δικός μας χώρος. 
Ένας χώρος που χαλαρώνουμε, 
διασκεδάζουμε και έχει την προσωπική 
μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να 
ξεχωρίζει.
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—
Η αποθέωση του 
μίνιμαλ

Απλός, διαχρονικός, γραμμικός 
σχεδιασμός, ιδανικός για όσους 
αρέσκονται στην απλότητα.
Η σειρά Future προσδίδει μια 
καλαίσθητη διακοσμητική νότα 
σε κάθε χώρο.

—
 Πλαίσιο / Μετώπη, Soft Touch Μαύρο
 Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος



—
Future
Καθαρές & λιτές γραμμές

Soft Touch - Μοναδική αίσθηση 
απαλότητας σε κάθε άγγιγμα. 
Υλικά μοναδικής επεξεργασίας 
που δημιουργούν μια εξαιρετικά 
απαλή αίσθηση στην επιφάνεια 
των διακοπτών και που δεν 
επιτρέπουν την εμφάνιση 
αποτυπωμάτων.

—
02

—
03

—
01
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—
01 Πλαίσιο / Μετώπη, 
Soft Touch Μαύρο
—
02 Πλαίσιο / Μετώπη, 
Soft Touch Λευκό 
—
03 Πλαίσιο 2 θέσεων 
(διακόπτης & πρίζα 
σούκο) / Μετώπες, 
Soft Touch ΛΕυκό
—
04 Πλαίσιο / 
Μετώπη, Ιβουάρ
—
05 Πλαίσιο / 
Μετώπη, Λευκό
—
06 Πλαίσιο / Μετώπη, 
Αλουμίνιο

—
05

—
04

—
06

FU T U R E
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—
Ένας διαφορετικός 
διακόπτης

Με τον δυναμικό της σχεδιασμό 
και τη χρωματική της δομή, 
η σειρά solo® προσδίδει ένα 
αρμονικό διακοσμητικό 
χαρακτηριστικό σε κάθε 
δωμάτιο.

— 
Χρώμιο, Μετώπη Davos (Λευκό)
Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος
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—
solo®
Σχεδιασμός έξω από τα 
καθιερωμένα

Η απαλή και διακριτική καμπύλη 
του διακόπτη προσδίδει μια 
ασυνήθιστη ομορφιά, ενώ η 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων 
επιτρέπει πληθώρα συνδυασμών. 
Η τοποθέτησή του στον χώρο 
εντυπωσιάζει με την αίσθηση της 
"αιώρησης", που επιτυγχάνεται 
από την απόσταση που 
μεσολαβεί μεταξύ του πλαισίου 
και του τοίχου.

—
01

—
02

—
04

—
01 Χρώμιο ματ, Μετώπη 
Savanne (Ιβουάρ) 
—
02 Χρώμιο Glossy, 
Μετώπη Meteor 
—
03 Husky, Μετώπη 
Davos (Λευκό) 
—
04 Πλαίσιο 2 θέσεων 
Χρώμιο (διακόπτης & 
πρίζα σούκο), Μετώπη 
Davos (Λευκό) 

—
03
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—
Γραμμικός σχεδιασμός 
για διαχρονική 
κομψότητα

Η σειρά axcent αναδεικνύει όλες 
τις σύγχρονες τάσεις του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε 
μοντέρνες ή κλασικές γήινες 
αποχρώσεις.

—
Γκρι, Μετώπη Λευκό
Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος



—
01

—
02

—
03

—
06

—
07

—
05

—
04

Νέα πλαίσια από γυαλί & μέταλλο στη 
σειρά axcent, έρχονται να προσθέσουν 
αίγλη και μοναδικότητα στην πιο 
μοντέρνα και ξεχωριστή σειρά 
διακοπτών που κατασκευάσαμε ποτέ. 
Τα νέα πλαίσια σε καφέ χρώμα 
συνδυάζονται ιδανικά με ξύλινα 
πατώματα ή ταπετσαρίες σε γήινες 
αποχρώσεις, ενώ τα λευκά γυάλινα 
πλαίσια προσφέρουν μια προσιτή 
πρόταση πολυτέλειας.

—
axcent®
Η έκφραση του μοντέρνου lifestyle

—
01 Πλαίσιο 2 θέσεων 
(διακόπτης & πρίζα 
σούκο) Λευκό γυαλί, 
Μετώπη Λευκό 
—
02 Μαύρο Glossy, 
Μετώπη Λευκό 
—
03 Μαύρο Trendline, 
Μετώπη Λευκό 
—
04 Λευκό Glossy, 
Μετώπη Λευκό 
—
05 Μπεζ Trendline, 
Μετώπη Λευκό
—
06 Καφέ γυαλί, 
Μετώπη Λευκό 
—
07 Γκρι Trendline, 
Μετώπη Λευκό
—
08 Μεταλλικό Τιτάνιο, 
Μετώπη Λευκό
—
09 Μεταλλικό Πλατίνα, 
Μετώπη Ανθρακίτης
—
10 Πλαίσιο και μετώπη 
Μαύρο Soft Touch

Για τους πιο πιστούς και αφοσιωμένους φιλάθλους. 
Οι διακόπτες που μεταφέρουν το πάθος για την 
αγαπημένη σας ομάδα στο δωμάτιο σας.
Διακοσμήστε τον αγαπημένο σας χώρο με χρώματα 
που εκφράζουν μόνο τους αυθεντικούς φιλάθλους. 

—
Η σειρά διαθέτει μια ειδική 
βάση που χωνεύει τελείως 
το πλαίσιο μέσα στον τοίχο 
για μια απόλυτα flat 
εγκατάσταση.
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—
08

—
09

—
10
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—
Εξαιρετικό. 
Διακεκριμένο.

Η σειρά pure προσφέρει τέλειο 
συνδυασμό αισθητικής, 
λειτουργικότητας και υψηλής 
ποιότητας κατασκευής. 

— 
Πλαίσιο / Μετώπη, Pure 
Ανοξείδωτο ατσάλι
Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος
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—
pure 
Η έκφραση του μοντέρνου lifestyle

—
01

—
01 Πλαίσιο 2 θέσεων 
(διακόπτης & πρίζα 
σούκο) / Mετώπες 
Ανοξείδωτο Aτσάλι
—
02 Πρίζα σούκο με 
ενσωματωμένη θύρα 
USB για φόρτιση 
συσκευών 
—
03 Φορτιστής micro-
USB με ενσωματωμένο 
καλώδιο 
—
04 Dimmer πατητό 
(touch type) ή 
διακόπτης ρολών με 
δέκτη υπερύθρων IR 
—
05 ABB i-Dock Station 
(για iPhone*) και 
Ψηφιακό ραδιόφωνο 
με ηχείο (Φόρτιση 
και αναπαραγωγή 
μουσικής)

Οι καθαρές σχεδιαστικές γραμμές 
χαρίζουν την αίσθηση του αυθεντικού, 
ενώ η ανώτερη ποιότητα του καθαρού 
ατσαλιού δίνει μια μοναδική αίσθηση σε 
κάθε άγγιγμα, χωρίς να αφήνει 
αποτυπώματα από τη χρήση. 

—
02

—
03

* To iPhone είναι 
καταχωρημένο 
εμπορικό σήμα 
της Apple Inc.
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—
05

—
04



20 A B B ΔΙ Α ΚΌΠΤΕ Σ Φ ΩΤΙ Σ ΜΌΎ FU T U R E , SO LO, A XCENT, P U R E ,  C A R AT



21C A R AT ®

—
Μοναδικά φυσικά υλικά

Σειρά carat. Μοναδικά υλικά για 
ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

—
Γυαλί Μαύρο, Μετώπη Λευκό
Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος
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—
carat®
Πολυτέλεια και κομψότητα

carat® Πλαίσια που εντυπωσιάζουν.  
Χρυσός, γυαλί, ατσάλι και χαλκός 
συνδυάζονται τέλεια 
προσφέροντας μια εντυπωσιακή 
σειρά διακοπτών σε ένα σύνολο 
υψηλής αισθητικής και 
πολυτέλειας. 

—
03

—
02

—
01

—
04

—
Η σειρά διαθέτει μια ειδική 
βάση που χωνεύει τελείως 
το πλαίσιο μέσα στον τοίχο 
για μια απόλυτα flat 
εγκατάσταση.
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—
05

—
06

—
01 Πλαίσιο 2 θέσεων 
(διακόπτης & πρίζα 
σούκο) Λευκό γυαλί, 
Μετώπες Λευκό
—
02 Ατσάλι (Inox), 
Μετώπη Μαύρο 
Soft Touch 
—
03 Γυαλί Μαύρο, 
Μετώπη Λευκό 
—
04 Χρυσό 24Κ, 
Μετώπη Ιβουάρ
—
05 Ορείχαλκος, 
Μετώπη Λευκό 
—
06 Χρώμιο Glossy, 
Μετώπη Λευκό 
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—
Πλαίσιο Carat Γυαλί Μαύρο
Διακόπτης σε φυσικό μέγεθος

—
iceLight
Φωτιστικό LED

Το νέο πρωτοποριακό φωτιστικό 
LED iceLight, σχεδιασμένο από 
τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
αρχιτέκτονα Hadi Teherani, 
έρχεται να ενσωματωθεί και να 
επεκτείνει τις δυνατότητες των 
διακοπτών φωτισμού.

—
01

—
02

Ο μοναδικός σχεδιασμός του μπορεί να καλύψει 
οποιαδήποτε ανάγκη φωτισμού και να ταιριάξει 
απόλυτα στην αισθητική κάθε χώρου. 
Απελευθερώστε τη φαντασία σας και 
χρησιμοποιήστε το iceLight για να αναδείξετε τα 
ξεχωριστά σημεία του χώρου σας. Οι δύο 
διαφορετικές αποχρώσεις φωτός μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε για να κεντρίσουν την 
προσοχή (ψυχρό φως) είτε για να προσφέρουν 
μια νότα χαλάρωσης και ζεστασιάς (θερμό φως).
Πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις φωτισμού και 
8 διακοσμητικά καλύμματα σας επιτρέπουν να 
δώσετε την προσωπική σας πινελιά.

—
01 Πλαίσιο Pure Ατσάλι
—
02 Πλαίσιο Carat 
Γυαλί Λευκό

I CEL I G HT



—
Dimmer LED
Ρυθμιστές φωτεινότητας 
εξειδικευμένοι για λαμπτήρες 
τεχνολογίας LED

—
Τυφλό κάλυμμα
Διακόπτης με τυφλό κάλυμμα 
για την κάλυψη κενών κουτιών

—
Καρτοδιακόπτης

—
Steplight πρίζα σούκο με LED

—
Πρίζα Hi-Fi
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—
Ειδικές λειτουργίες
 

—
Οι ειδικές λειτουργίες που 
φαίνονται παρακάτω είναι 
διαθέσιμες σε όλες τις 
σειρές Future, Solo, Axcent 
και Carat.
Μπορείτε να συνδυάσετε 
μεταξύ τους όλα τα πλαίσια 
και τις μετώπες των σειρών 
Future, Solo, Axcent, Carat, 
Pure.

Όλοι οι διακόπτες 
παρουσιάζονται  με 
μονό πλαίσιο Χρώμιο 
Solo, και Λευκή μετώπη



—
Εμπειρία φόρτισης
Χωρίς περιττά καλώδια

Πρώτη η ΑΒΒ παρουσιάζει τη νέα 
πρίζα σούκο με ενσωματωμένη 
θύρα USB. Εύκολη φόρτιση όλων 
των ηλεκτρονικών συσκευών 
χωρίς περιττά καλώδια. 
Κατάλληλη για smartphones, 
tablets, ψηφιακές μηχανές και 
MP3 players.

—
01 Πρίζα σούκο με 
ενσωματωμένη θύρα 
USB (700 mA) 
Πλαίσιο και Μετώπη 
Future® Λευκό
—
02 Πρίζα διπλή USB, 
για φόρτιση συσκευών 
μεγαλύτερης ισχύος 
(1.400 mA) 
Πλαίσιο και Μετώπη 
Future® Λευκό
—
03 Φορτιστής micro-
USB με ενσωματωμένο 
καλώδιο (700 mA) 
Πλαίσιο και Μετώπη 
Future® Λευκό

ΕΙ Δ ΙΚ Ε Σ Λ ΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΕ Σ / ΕΜΠΕΙΡΙ Α Φ ΟΡ ΤΙΣ ΗΣ 27

Κέρδισε το πρώτο βραβείο 
του κοινού στο διαγωνισμό 
IFA Usability Award 2013 για 
την υψηλή χρηστικότητα 
που προσφέρει στο χρήστη.

—
03

—
01

—
02
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—
Λειτουργίες & 
Διακοσμητικά πλαίσια
Future

—
01 Διακόπτης μονός & 
αλέ-ρετούρ / Μεσαίος 
αλέ-ρετούρ / Μπουτόν
—
02 Διακόπτης αλέ-
ρετούρ με λυχνία
—
03 Διακόπτης διπλός 
αλέ-ρετούρ / Κομιτατέρ
—
04 Διακόπτης / 
Μπουτόν ρολών 
περιστροφικός
—
05 Διακόπτης / 
Μπουτόν ρολών 
με πλήκτρα
—
06 Καρτοδιακόπτης
—
07 Μπουτόν με σύμβολο 
κουδουνιού & λυχνία
—
08 Μπουτόν 
κλιμακοστασίου 
με λυχνία
—
09 Μπουτόν με σύμβολο 
κλειδιού & λυχνία
—
10 Μπουτόν με 
επιγραφή & λυχνία
—
11 Ρυθμιστής 
φωτεινότητας 
(Ροοστάτης)
—
12 Τυφλό κάλυμμα
—
13 Θερμοστάτης χώρου
—
14 Πρίζα σούκο / 
Πρίζα σούκο με 
προστασία παιδιών
—
15 Πρίζα σούκο 
με κάλυμμα
—
16 Πρίζα σούκο με θύρα 
USB για φόρτιση
—
17 Πρίζα διπλή USB 
για φόρτιση
—
18 Φορτιστής με καλώδιο 
micro-USB για φόρτιση
—
19 Πρίζα σούκο 
κόκκινη (UPS)
—
20 Πρίζα τηλεφώνου /  
πληροφορικής 
1 γραμμής
—
21 Πρίζα τηλεφώνου /  
πληροφορικής 
2 γραμμών
—
22 Πρίζα Hi-Fi
—
23 Πρίζα TV-R, TV-R / 
SAT 2 εξόδων
—
24 Πρίζα TV-R-
SAT 3 εξόδων Οι λειτουργίες που φαίνονται παραπάνω είναι διαθέσιμες και για τις σειρές Solo και Axcent.

Έλεγχος

Τροφοδοσία

Επικοινωνία - Εικόνα - Ήχος

—
01

—
06

—
11

—
14

—
20

—
02

—
07

—
12

—
15

—
21

—
03

—
08

—
13

—
16

—
22

—
04

—
09

—
17

—
23

—
05

—
10

—
18

—
19

—
24
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B

A

C

B

C

B

C

A

—
01 Λευκό πλαίσιο 
μιας θέσης
—
02 Λευκό πλαίσιο 
δύο θέσεων
—
03 Λευκό πλαίσιο 
τριών θέσεων
—
04 Λευκό πλαίσιο 
τεσσάρων θέσεων
—
05 Λευκό πλαίσιο 
πέντε θέσεων

—
Διαστάσεις πλαισίων σε mm

Πλαίσια A B C

Future Solo Axcent Future Solo Axcent Future Solo Axcent

Πλαίσιο μιας θέσης 80,4 87 91 80,4 87 91 - - -

Πλαίσιο δύο θέσεων  
οριζόντιο ή κατακόρυφο  151,4 157 162 80,4 87 91 71 71 71

Πλαίσιο τριών θέσεων  
οριζόντιο ή κατακόρυφο 222,4 228 233 80,4 87 91 71 71 71

Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων 
οριζόντιο ή κατακόρυφο 295,4 299 304 80,4 87 91 71 71 71

Πλαίσιο πέντε θέσεων  
οριζόντιο ή κατακόρυφο 364,4 370 375 80,4 87 91 71 71 71

Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα και είναι διαθέσιμα σε όλα τα 
χρώματα των σειρών Future, Solo, Axcent.

—
01

—
04

—
02

—
03

—
05

Λ ΕΙΤΟΥ ΡΓ ΙΕ Σ & Δ Ι Α ΚΟΣ ΜΗΤΙΚ Α Π Λ Α ΙΣ Ι Α 29

—
Πλαίσια
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—
Λειτουργίες & 
Διακοσμητικά πλαίσια
Pure, ανοξείδωτο ατσάλι

—
01 Διακόπτης μονός & 
αλέ-ρετούρ / Μεσαίος 
αλέ-ρετούρ / Μπουτόν
—
02 Διακόπτης αλέ-
ρετούρ με λυχνία
—
03 Διακόπτης διπλός 
αλέ-ρετούρ / Κομιτατέρ
—
04 Διακόπτης / 
Μπουτόν ρολών 
περιστροφικός
—
05 Διακόπτης / 
Μπουτόν ρολών 
με πλήκτρα
—
06 Καρτοδιακόπτης
—
07 Μπουτόν με σύμβολο 
κουδουνιού & λυχνία
—
08 Μπουτόν 
κλιμακοστασίου 
με λυχνία
—
09 Μπουτόν με σύμβολο 
κλειδιού & λυχνία
—
10 Μπουτόν με 
επιγραφή & λυχνία
—
11 Ρυθμιστής 
φωτεινότητας 
(Ροοστάτης)
—
12 Τυφλό κάλυμμα
—
13 Θερμοστάτης χώρου
—
14 Πρίζα σούκο / 
Πρίζα σούκο με 
προστασία παιδιών
—
15 Πρίζα σούκο 
με κάλυμμα
—
16 Πρίζα σούκο με θύρα 
USB για φόρτιση
—
17 Πρίζα διπλή USB 
για φόρτιση
—
18 Φορτιστής με 
καλώδιο micro-USB
—
19 Πρίζα σούκο κόκκινη 
(UPS), πλαστική μετώπη 
—
20 Πρίζα τηλεφώνου /  
Πληροφορικής 
1 γραμμής
—
21 Πρίζα τηλεφώνου /  
Πληροφορικής 
2 γραμμών
—
22 Πρίζα Hi-Fi
—
23 Πρίζα TV-R, TV-R /  
SAT 2 εξόδων
—
24 Πρίζα TV-R-
SAT 3 εξόδων

Έλεγχος

Τροφοδοσία

Επικοινωνία - Εικόνα - Ήχος

—
01

—
06

—
11

—
14

—
20

—
02

—
07

—
12

—
15

—
21

—
03

—
08

—
13

—
16

—
22

—
04

—
09

—
17

—
23

—
05

—
10

—
18

—
19

—
24
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A

B

A

B

C

A
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Pure

Πλαίσια A B C

Πλαίσιο μιας θέσης 80,4 80,4 -

Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο  151,4 80,4 71

Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο 222,4 80,4 71

Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο 295,4 80,4 71

Πλαίσιο πέντε θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο 364,4 80,4 71

Carat

Πλαίσια A B C

Πλαίσιο μιας θέσης 106,5 106,5 -

Πλαίσιο δύο θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο  177,5 106,5 71

Πλαίσιο τριών θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο 248,5 106,5 71

Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο 319,5 106,5 71

Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων των σειρών Pure και Carat μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.

—
01 Ατσάλινο πλαίσιο 
μιας θέσης
—
02 Ατσάλινο πλαίσιο 
δύο θέσεων
—
03 Ατσάλινο πλαίσιο 
τριών θέσεων
—
04 Ατσάλινο πλαίσιο 
τεσσάρων θέσεων
—
05 Ατσάλινο πλαίσιο 
πέντε θέσεων

Οι σειρές Future, Solo, 
Axcent, Pure, Carat 
μοιράζονται τις ίδιες 
μετώπες.
Οι λειτουργίες που 
φαίνονται στη διπλανή 
σελίδα για τη σειρά Pure 
είναι ενδεικτικές. Οι 
ίδιες λειτουργίες είναι 
διαθέσιμες και στη σειρά 
Carat.

—
01

—
04

—
Διαστάσεις πλαισίων σε mm

—
02

—
03

—
05

31

—
Πλαίσια



32 A B B ΔΙ Α ΚΌΠΤΕ Σ Φ ΩΤΙ Σ ΜΌΎ FU T U R E , SO LO, A XCENT, P U R E ,  C A R AT

Λειτουργίες Τιμή (€)

Future Solo

Λευκό  
ή Ιβουάρ1 Αλουμίνιο1

Λευκό 
Soft Touch1

Μαύρο 
Soft Touch1 Husky2

Davos  
ή Savane3 Meteor4

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 18,50 27,03 40,01 42,36 23,52 25,18 25,74

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία 27,01 35,54 50,67 53,72 32,03 33,69 34,25

Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ 29,93 38,46 51,45 53,79 34,96 36,62 37,18

Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ 40,71 50,63 66,17 69,53 45,73 47,39 48,00

Διακόπτης κομιτατέρ 23,88 33,80 49,34 52,70 28,90 30,57 31,17

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός 66,76 76,51 97,86 101,82 71,78 73,45 77,98

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα 74,30 85,77 88,97 91,95 79,32 80,98 83,13

Καρτοδιακόπτης 125,09 143,49 148,82 149,88 130,11 131,77 0,00

Πρίζα σούκο 14,57 23,85 37,98 40,88 19,59 21,25 22,05

Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών 24,73 39,13 41,83 44,55 29,75 31,41 40,76

Πρίζα σούκο με κάλυμμα 24,73 39,48 50,36 54,15 29,75 31,41 34,71

Πρίζα σούκο με θύρα USB (για φόρτιση) 
Ρεύμα θύρας USB: 700 mA 151,21 165,65 170,98 172,04 156,23 157,89 168,21

Πρίζα διπλή USB (για φόρτιση) 159,97 174,73 180,06 181,11 164,99 166,66 177,28

Φορτιστής micro-USB με καλώδιο (για φόρτιση) 243,82 253,99 259,32 260,38 248,84 250,50 256,54

Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS) 25,01 29,14 34,47 35,53 30,03 31,69 31,69

Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 23,46 30,58 48,34 51,79 28,48 30,14 32,66

Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 34,40 41,52 59,27 62,73 39,42 41,08 43,60

Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6Α 
(500 MHz) 46,67 53,79 71,55 75,01 51,70 53,36 55,87

Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6Α 
(500 MHz) 50,78 57,90 75,65 79,11 55,80 57,46 59,98

Πρίζα Hi-Fi 50,88 65,63 70,97 72,02 55,90 57,56 68,19

Πρίζα TV-R διέλευσης 30,67 41,16 52,38 55,58 35,69 37,35 39,87

Πρίζα TV-R τερματική 30,67 41,16 52,38 55,58 35,69 37,35 39,87

Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης 37,45 47,94 59,16 62,36 42,47 44,13 46,65

Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων 49,17 59,66 70,88 74,08 54,19 55,85 58,37

Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων 56,07 66,56 77,79 80,98 61,09 62,76 65,27

Μπουτόν απλό 18,24 26,77 39,75 42,10 23,26 24,92 25,48

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού 23,15 33,96 41,87 44,95 28,17 29,83 36,47

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία  
(12 V ή 220 V) 31,66 42,47 50,38 53,46 36,68 38,34 44,97

Μπουτόν με επιγραφή 26,06 37,94 45,67 49,07 31,09 32,75 39,99

Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V) 34,57 46,45 54,18 57,57 39,59 41,25 48,50

Μπουτόν κλιμακοστασίου 23,15 33,96 41,87 44,95 28,17 29,83 36,47

Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία  
(12 V ή 220 V) 31,66 42,47 50,38 53,46 36,68 38,34 44,97

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού 23,15 33,96 41,90 44,95 28,17 29,83 36,47

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V 31,66 42,47 50,41 53,46 36,68 38,34 44,97

Θερμοστάτης χώρου 149,58 170,93 180,73 181,78 154,60 156,26 162,03

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 130,65 154,95 159,76 160,82 135,67 137,33 157,50

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 153,75 178,05 182,86 183,92 158,77 160,43 180,61

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 659,43 683,74 688,55 689,60 664,45 666,12 686,29

—
Τιμοκατάλογος
Future, Solo



Λειτουργίες Τιμή (€)

Future Solo

Λευκό  
ή Ιβουάρ1 Αλουμίνιο1

Λευκό 
Soft Touch1

Μαύρο 
Soft Touch1 Husky2

Davos  
ή Savane3 Meteor4

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V  
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
συμβατικούς Μ/Σ.  
Για λαμπτήρες LED Philips Endura LED A19 (12 W).  
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10. 177,51 201,81 206,62 207,68 182,53 184,19 204,36

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V  
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
ηλεκτρονικούς Μ/Σ. 281,85 306,16 310,97 312,02 286,87 288,54 308,71

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού 
Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC 169,88 194,18 199,00 200,05 174,90 176,56 196,74

Ρυθμιστής φωτεινότητας LED 
Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED  
230 V AC. Μέγιστο φορτίο 100W σε ισχύ LED. 
Έως 25 λαμπτήρες GU10 4 W Philips. 276,72 301,02 305,83 306,89 281,74 283,40 303,58

Τυφλό κάλυμμα 13,96 34,57 39,90 40,96 18,98 20,65 37,75

Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπτών με δυνατότητα 
συνένωσης πολλαπλών πλαισίων 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
1 Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος.
2 Mετώπη Davos (Λευκό), πλαίσιο Husky (Λευκό).
3 Χρώμα μετώπης: Davos (Λευκό) ή Savane (Ιβουάρ). Χρώμα πλαισίου: Χρώμιο ή Χρώμιο Glossy.
4 Χρώμα μετώπης: Meteor. Χρώμα πλαισίου: Χρώμιο ή Χρώμιο Glossy.
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Περισσότερες πληροφορίες
-  Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μίας θέσης.
-  Για προσφορά διακοπτών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.
-  Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπτών φωτισμού της ΑΒΒ είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και φέρουν αριθμό  
    καταχώρισης σύμφωνα με την 82373/2020 ΥΑ - ΦΕΚ Β’ 3245 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-  Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το δίκτυο συνεργατών μας.
-  Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
-  Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.
-  Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.



34 A B B ΔΙ Α ΚΌΠΤΕ Σ Φ ΩΤΙ Σ ΜΌΎ FU T U R E , SO LO, A XCENT, P U R E ,  C A R AT

Λειτουργίες Τιμή (€)

Axcent

Λευκό1

Χρώματα  
(εκτός πλαισίου 
Μαύρο Glossy)2

Λευκό  
γυαλί3

Καφέ  
γυαλί4

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 18,29 24,85 86,92 86,92

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία 26,80 33,36 95,43 95,43

Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ 29,72 36,28 98,36 98,36

Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ 40,50 47,06 109,13 109,13

Διακόπτης κομιτατέρ 23,67 30,23 92,31 92,31

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός 66,55 73,11 135,18 135,18

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα 74,09 80,65 142,72 142,72

Καρτοδιακόπτης 124,88 131,44 193,51 193,51

Πρίζα σούκο 14,36 20,92 82,99 82,99

Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών 24,51 31,07 93,15 93,15

Πρίζα σούκο με κάλυμμα 24,51 31,07 93,15 93,15

Πρίζα σούκο με θύρα USB (για φόρτιση) 
Ρεύμα θύρας USB: 700 mA 150,99 157,55 219,63 219,63

Πρίζα διπλή USB (για φόρτιση) 159,76 166,32 228,40 228,40

Φορτιστής micro-USB με καλώδιο (για φόρτιση) 243,61 250,17 312,24 312,24

Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS) 24,80 31,36 93,43 93,43

Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 23,25 29,81 91,88 91,88

Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 34,19 40,75 102,82 102,82

Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6Α (500 MHz) 46,46 53,02 115,10 115,10

Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6Α (500 MHz) 50,57 57,13 119,20 119,20

Πρίζα Hi-Fi 50,67 57,23 119,30 119,30

Πρίζα TV-R διέλευσης 30,45 37,01 99,09 99,09

Πρίζα TV-R τερματική 30,45 37,01 99,09 99,09

Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης 37,24 43,80 105,87 105,87

Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων 48,96 55,51 117,59 117,59

Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων 55,86 62,42 124,50 124,50

Μπουτόν απλό 18,03 24,59 86,66 86,66

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού 22,94 29,50 91,57 91,57

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία  
(12 V ή 220 V) 31,45 38,01 100,08 100,08

Μπουτόν με επιγραφή 25,85 32,41 94,49 94,49

Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V) 34,36 40,92 102,99 102,99

Μπουτόν κλιμακοστασίου 22,94 29,50 91,57 91,57

Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία  
(12 V ή 220 V) 31,45 38,01 100,08 100,08

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού 22,94 29,50 91,57 91,57

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V 31,45 38,01 100,08 100,08

Θερμοστάτης χώρου 149,37 155,93 218,00 218,00

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 130,44 137,00 199,07 199,07

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 153,54 160,10 222,17 222,17

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 659,22 665,78 727,86 727,86

—
Τιμοκατάλογος
Axcent



Λειτουργίες Τιμή (€)

Axcent

Λευκό1

Χρώματα  
(εκτός πλαισίου 
Μαύρο Glossy)2

Λευκό  
γυαλί3

Καφέ  
γυαλί4

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V  
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
συμβατικούς Μ/Σ. Για λαμπτήρες LED Philips Endura LED 
A19 (12 W).  
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10. 177,30 183,85 245,93 245,93

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V  
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
ηλεκτρονικούς Μ/Σ. 281,64 288,20 350,28 350,28

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού 
Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC 169,67 176,23 238,30 238,30

Ρυθμιστής φωτεινότητας LED 
Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED  
230 V AC. Μέγιστο φορτίο 100W σε ισχύ LED. 
Έως 25 λαμπτήρες GU10 4 W Philips. 276,51 283,07 345,14 345,14

Τυφλό κάλυμμα 13,75 20,31 82,39 82,39

Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπτών με δυνατότητα 
συνένωσης πολλαπλών πλαισίων 1,61 1,61 1,61 1,61
1 Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος.
2 Μετώπη Λευκή. Χρώμα πλαισίου: Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο ή Πράσινο. Για τιμές διακοπτών με χρώματα πλαισίων Trendline (γκρι, μαύρο και μπεζ) παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.
3 Μετώπη Λευκή. Πλαίσιο Λευκό γυαλί.
4 Μετώπη Ιβουάρ. Πλαίσιο Καφέ γυαλί.
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Περισσότερες πληροφορίες
-  Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μίας θέσης.
-  Για προσφορά διακοπτών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.
-  Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπτών φωτισμού της ΑΒΒ είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και φέρουν αριθμό  
    καταχώρισης σύμφωνα με την 82373/2020 ΥΑ - ΦΕΚ Β’ 3245 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-  Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το δίκτυο συνεργατών μας.
-  Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
-  Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.
-  Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.



36 A B B ΔΙ Α ΚΌΠΤΕ Σ Φ ΩΤΙ Σ ΜΌΎ FU T U R E , SO LO, A XCENT, P U R E ,  C A R AT

Λειτουργίες Τιμή (€)

Pure

Ανοξείδωτο Ατσάλι1

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 71,56

Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία 82,82

Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ 82,99

Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ 99,37

Διακόπτης κομιτατέρ 82,55

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός 141,79

Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα 128,48

Καρτοδιακόπτης 184,61

Πρίζα σούκο 71,65

Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών 76,21

Πρίζα σούκο με κάλυμμα 86,51

Πρίζα σούκο με θύρα USB 
Ρεύμα θύρας USB: 700 mA 203,67

Πρίζα διπλή USB 206,83

Φορτιστής micro-USB 285,56

Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS) 52,19

Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 82,03

Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 
Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό)  
ή RJ45 (8πολικό) 96,40

Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45  
Cat. 6Α (500 MHz) 105,24

Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45  
Cat. 6Α (500 MHz) 112,78

Πρίζα Hi-Fi 97,74

Πρίζα TV-R διέλευσης 80,71

Πρίζα TV-R τερματική 80,71

Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης 87,49

Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων 99,21

Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων 106,12

Μπουτόν απλό 71,30

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού 70,08

Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 
(12 V ή 220 V) 78,59

Μπουτόν με επιγραφή 74,34

Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V) 82,84

Μπουτόν κλιμακοστασίου 70,08

Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία  
(12 V ή 220 V) 78,59

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού 70,08

Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V 78,59

Θερμοστάτης χώρου 226,87

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 400 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V -

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 229,29

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V 734,97

—
Τιμοκατάλογος
Pure



Πλαίσια Carat  Τιμή (€)

Γυαλί Λευκό 
(διάφανο)

Γυαλί 
Μαύρο Inox Χρώμιο Όρείχαλκος Χρυσό

Πλαίσιο μίας θέσης 72,80 72,80 72,80 225,75 294,71 300,28

Πλαίσιο δύο θέσεων 127,71 127,71 127,71 338,66 451,47 460,00

Πλαίσιο τριών θέσεων 221,56 221,56 221,56 449,39 652,15 664,47

Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων 335,49 335,49 335,49 698,59 865,36 881,70
1 Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος.

ΤΙΜΟΚ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ

Λειτουργίες Τιμή (€)

Pure

Ανοξείδωτο Ατσάλι1

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V 
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
συμβατικούς Μ/Σ.  
Για λαμπτήρες LED Philips Endura LED A19 
(12 W).  
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10. 253,05

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA 
Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V 
και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από 
ηλεκτρονικούς Μ/Σ. 357,39

Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 
Φθορισμού 
Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC 245,42

Ρυθμιστής φωτεινότητας LED 
Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED 
230 V AC.  
Μέγιστο φορτίο 100 W σε ισχύ LED. 
Έως 25 λαμπτήρες GU10 4 W Philips. 352,26

Τυφλό κάλυμμα 70,53

Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπτών με 
δυνατότητα συνένωσης πολλαπλών 
πλαισίων 1,61
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Περισσότερες πληροφορίες
-  Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μίας θέσης.
-  Για προσφορά διακοπτών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.
-  Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπτών φωτισμού της ΑΒΒ είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και φέρουν αριθμό  
    καταχώρισης σύμφωνα με την 82373/2020 ΥΑ - ΦΕΚ Β’ 3245 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-  Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το δίκτυο συνεργατών μας.
-  Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
-  Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό το αρχείο.
-  Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.



Σημειώσεις:





© Copyright 2022 ABB.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές 
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του 
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει 
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη 
πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το 
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών 
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό 
περιέχει.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του 
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

—
ABB ΑΕ 
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.:  210 2891 900
Fax:  210 2891 999
abb@gr.abb.com 

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.:  2310 460 900
Fax:  2310 460 999
abbng@gr.abb.com

abb.gr
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