Applications résidentielles
Distribution électrique, confort et sécurité

o

Configurez vos tableaux,
tentez l'expérience
ABB Easy Pro™
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Désignation

Raccordement

Vissé  Rapide | lcn/Icu

Nb. de

Code article

modules
17.5 mm 1)

Protection modulaire

Disjoncteur Ph/N C-2A ° 45/6 kA 1 470429
SN201SL C-6A ° 45/6 kA 1 470433
@ C-10A ° 45/6 kA 1 470436
C-16A ° 45/6 kA 1 470438
C-20A . 45/6 kA 1 470439
C-32A . 45/6 kA 1 470441
Disjoncteur Ph/N C-2A ° 45/6 kA 1 470229
SN201L C-6A ° 45/6 kA 1 470233
C-10A ° 45/6 kA 1 470236
C-16A ° 45/6 kA 1 470238
C-20A ° 45/6 kA 1 470239
C-32A . 45/6 kA 1 470241
C-40A ° 45/6 kA 1 470242
Disjoncteur Ph/N D-10A . 6/10kA 1 470661
SN201D D-16A ° 6/10kA 1 470663
D-20A ° 6/10kA 1 470664
Interrupteur différentiel AC-40/0.03 ° ° 2 444051
2 pdles - pontage rapide AC-63/0.03 . . 2 444061
pour SN201L et SN201SL A-40/0.03 ° ° 2 444151
FH202S A-63/0.03 . . 2 444161
Interrupteur différentiel AC-40/0.03 ° 2 443051
2 pbles - pour SN201L AC-63/0.03 . 2 443061
FH202 A-40/0.03 o 2 443151
A-63/0.03 ° 2 443161
Disjoncteur différentiel C-10A 30MA-AC 45/6 kA 2 471012
DS201L C-16A 30MA-AC ° 45/6 kA 2 471013
C-32A 30MA-AC 45/6 kA 2 471016
C-16A 30MA-A-APR ° 4.5/6 kA 2 471033
Accessoires
Peigne Peigne ID FH202 + 11 SN201 (N+P+CAPOT) . 190160
horizontal Peigne ID FH202S + 11 SN201 (N+P) ou 13 SN201 o 190161
Peigne 1m ID FH202S + SN201 (N+P) ou 56 SN201 ° ° 190165
Peigne vertical ° ° 359879
Couple cache-picots 1Ph + 1N pour peigne 190164
Kit de 2 cables 10 mm? Pontage d'interrupteurs différentiels 27516
L = 250 mm (bleu +noir) d’une rangée a la rangée suivante ° °
Commande, télécommande et programmation
Interrupteur E211 Compact. Contact : 2F - 25 A 1/2 703006
SD202 Standard. Contact : 2F - 40 A 2 362004
SD202 Standard. Contact : 2F - 63 A 2 362006
Prise modulaire M1174 2x16 A + Terre 2.5 T200660
Télérupteur E290 16 A-1NO-230VAC/110VDC 1 A093960
Horloge jour. AD1NO-R-15m Réserve de marche - 1ICAF 1 T222461
analogique
Interrupteur TL1 2-200 lux 110-230 VAC - 16 A -1 NO - Rail DIN 1 T229921
crépusculaire
Horloge digitale Dw1 Semaine - 1CA O/F 2 T222531
DWA1 Astronomique - 1CA O/F T222511
Contacteur ESB 20-20N 230V-50Hz-2F 1 H300464
modulaire
Contacteur J/N EN 20-20N 230V -50Hz-2F 1 H300469
Parafoudres OVR Ph/N 230V - 20 kA 2 B751974
Ph/N 230V - 40 kA 2 B751976
3Ph/N 400V - 20 kA 4 B752002
3Ph/N 400V - 40 kA 4 B752004
Relais de délestage LCR Ph/N 230V -32A/4 VA 2 T229901
Numérique seuil de régulation 0.8...7kW - 1CA O/F
Compteur Cl1 Monophasé 40 A STEEL 1 T603572
d'énergie B21 Monophasé 65 A STEEL MID 2 832111
B23 Triphasé 65 A STEEL MID 4 832311
Minuterie E232-230 230V -50Hz-1F 1 T954824
Sonnerie RI-230 Ph/N 230V - 80 dB 1 T232335

(1) Produits populaires et généralement stocker chez nos partenaires

App Store®, Google Play™ et leurs logos sont des marques déposées d’Apple Inc. et de Google, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.


https://new.abb.com/low-voltage/fr/easy-pro
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Configurez vos tableaux,
tentez l'expérience
ABB Easy Pro™

Désignation Dimensions Article
HxLxP(mm) )
Coffrets
Gale'O 1rangée 13 modules 238 x 250 x 111 799221
Coffrets de distribution 2 rangées 26 modules 363 x 250 x 111 799222
3 rangées 39 modules 508 x 250 x 111 799223
4 rangées 52 modules 633 x 250 x 111 799224
Tableaux électriques 1 rangée - Réno-Extension 1xID63 A - 7xDJ 238 x 250 x 111 D774618
évolutifs pré-équipés @ 2 rangées - Studio a T2 1xID63 AC 1xID40 A - 9xDJ 363 x 250 x 111 D774619
3 kA - vente comptoir 3rangées-T3aT5 1xID63 AC 1xID40 AC 1xID40 A - 11xD) | 508 x 250 x 111 D774620
4rangées-T5a+ 1xID63 AC 1xID40 A 2xID40 AC-13xD] 633 x 250 x 111 D774621
MISTRALG5H - 750°c 1rangée 4 modules 152 x 202 x 117 H65P04X120750
Coffrets étanches 8 modules 232 x 250 x 154 L629976
IP65 universels, 12 modules 320 x 250 x 155 L629978
pour usage interieur 18 modules 430 x 250 x 155 L629980
féfﬁfﬁﬁga'rﬁ o 2 rangées 24 modules 320 x 435 155 L629982
borniers dés 8 modules) 36 modules 430 x 435 x 155 L629984
3 rangées 36 modules 320 x 600 x 155 L629986
54 modules 430 x 600 x 155 L629990
4 rangées 48 modules 320 x 735 x 155 L629988
72 modules 430 x 735 x 155 L629992
UK600 1rangée 12 modules 355 x 367 x 95 D731374
Coffrets encastrés 2 rangées 24 modules 480 x 367 x 95 D731375
3 rangées 36 modules 605 x 367 x 95 D731376
4 rangées 48 modules 730 x 367 x 95 D731377
Gale'O VDI Grade 1l Coffret Basic 250 x 238 x 112 215657
Coffrets 4RJ45+ TV 250 x 238 x 112 215659
de communication Grade 2TV 6RJ45 + ATV (passif) 250 x 238 x 112 HQ301331
4RJ145 250 x 238 x 111 HQ215802
4RJ145 + 2TV 250 x 238 x 111 HQ215803
Grade 3TV 8RJ145 + Actif 4TV 250 x 238 x 111 HQ301333

(1) Alimentation répartie par barrette de pontage verticale aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontale déja installées avec cache picots.

Accessoires
Porte opaque 1rangée 799121
Gale'O 2 rangées 799122
3 rangées 799123
4 rangées 799124
Porte transparente 1rangée 799131
Gale'O 2 rangées 799132
3 rangées 799133
4 rangées 799134
Goulotte Kit goulotte 13 modules 2 couvercles 190036
13 modules demi-module 190037
GTL 13 modules 27410
Kit extension 18 modules 190024
Lot de 2 jonctions coffret / goulotte 27417
Jonction plafond / sol / goulotte 27402
Lot de 2 supports de coffret Gale'O et agrafes 190028
Platine de branchement Tarif bleu - Panneau de contrdle pour disjoncteur et CBE ou Linky L630019
Portiers vidéo Kit vidéo Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Wifi - Platine saillie M20481
Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Wifi - Platine encastrée M20482
Kit mini 2BP, 2 moniteurs 4.3 Basics - Platine saillie M20362
Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Basics - Platine saillie M20361
Eclairage de sécurité - Classe Il
BAES Evacuation BRIO+ 60L A Fonction Visibilité+ 122 x 210 x 33.8 226 701
BRIO+ ET 60L A Fonction Visibilité+ 122 x 210 x 41.6 226 703
BAES Ambiance-1h BRIO+ 400LA 122 x 210 x 41.6 236701 L
BAES Evacuation-1h PRIMEVO 60L A 108 x 234 x 75 103 111K
PRIMEVO ET 60L A 108 x 234 x 75 103 161K
BAEH Habitation-5h PRIMEVO 10L A 108 x 234 x 75 103 131K
Accessoires
Boitiers BT 5F 230 Vca-50/60 Hz 90 x 70 x 70 621 500
de télécommande BT 12V 230 Vca - 50/60 Hz 90 x 70 x 70 621201
Brio+ Platine d’encastrement sans porte-étiquette 660 005
Grille murale 660 020
PrimEvo Kit d'encastrement 50 % mural / plafond 642102
100 % mural / plafond 642 202
Porte-étiquette avec 3 étiquettes 663 325
Lot de 3 étiquettes de signalisation (fleche gauche, droite et bas) 663 330
Etiquette complémentaire "sortie de secours" 663 333
PrimEvo Grille IK10 642 015
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(2) Produits populaires et généralement stocker chez nos partenaires.

ou depuis I'étranger :
+33134402581
Email : contact.center@fr.abb.com

Contact Center ABB France
Tél.: 0810 020 000
(service 0,06 €/min + prix appel)
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