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Protection des postes raccordés  
au réseau public de distribution
Solutions Relion® NF C 13-100  
et UTE C 15-400

Le relais REF615 est destiné à la protection, 
le contrôle, la mesure et la supervision  
des départs des sous-stations et  
des installations industrielles incluant  
les réseaux de distribution avec ou  
sans génération.

Autorisation d’emploi Enedis 
22E124/BSc

Relais REF615
Ils ont reçu l'Autorisation d'Emploi d'Enedis. Ils garantissent  
la protection des postes selon la norme NF C 13 100 et selon 
 le guide UTE C15-400 :
• Soit en régime de neutre impédant : protection à max.  

de courant ampéremétrique phase et terre
• Soit en régime de neutre compensé : protection  

à max. de courant ampéremétrique phase et  
terre + Wattmétrique homopolaire (PWH). 

• Soit en garantissant la protection de découplage dans le  
cas d’un producteur autonome d’énergie (énergie éolienne, 
photovoltaïque...).

La série Relion 615 offre une solution compacte et polyvalente 
pour la distribution d’énergie dans les applications utilitaires  
et industrielles.

Norme NF C 13-100 
Réseau public de distribution à neutre compensé (PWH)

Solution ABB Configuration Type de protection

REF 615 N Max de I Ph + T + PWH

Guide UTE C 15-400
Producteur autonome

Solution ABB Configuration Type de protection

REF 615 N H1 à H5 et F1

Service
ABB vous conseille et vous accompagne dans le cadre de vos 
projets d'installation ou de retrofit de relais.

Paramétrages
Les relais sont livrés préconfigurés pour faciliter et accélérer 
l’ingénierie et réduire le temps de mise en œuvre.
Les paramètres peuvent être modifiés :

Via l'interface par  
navigateur web (en face  
avant par port RJ45)

Via le logiciel  
de configuration  
PCM600

Via l'interface  
homme-machine  
(en face avant) 
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Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)

ou depuis l’étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com
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Facilité d'installation et rapidité de maintenance 
pour un redémarrage rapide
Débrochable

Description de la face avant

Dimensions L x H x P Classification Masse

177 x 177 x 201 mm IP54 monté dans une cellule 4 kg

Caractéristiques générales

Ergonomie
Afficheur face avant : 2 possibilités

Écran LCD 4 lignes 
(en standard)

Écran LCD 8 lignes 
(en option)

Outil d'aide au choix en ligne (EN)
Cet outil permet de choisir la configuration du relais  
adaptée aux besoins de l'installation, de passer 
commande et de suivre la livraison

Guide ABB 
Directive sur le déploiement 
de la cybersécurité

Développement durable
Déclaration environnementale 
de produit

En complément

Accès : 
https://relays.protection-control.abb/
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1 Affichage La vue par défaut peut être sélectionnée à partir du schéma unifilaire, 
des mesures et du menu principal

2 LED d’auto-surveillance 
et d’indication de 
protection

“Prêt” est allumée en continu : OK, “Prêt” clignote : Défaut interne du 
relais, “Démarrage” est allumée en continu : Démarrage de la protection, 
“Démarrage” clignote : Blocage de la fonction de protection, 
“Déclenchement” : fonctionnement de la protection

3 LED programmables Elles peuvent être programmées à des fins d’alarme et d’indication avec 
les fonctions de verrouillage et/ou de clignotement

4 Contrôle disjoncteur Appuyer sur Ouvrir/Fermer et confirmer l’opération en appuyant sur 
Entrée. S’il existe plusieurs objets contrôlables, sélectionner d’abord 
l’objet avec les boutons de navigation. Remarque : le mode de commande 
doit être réglé sur Local.

5 Retour / Annuler Utilisé pour annuler des actions et quitter le mode réglage sans 
enregistrer les valeurs. Retour au menu.

6 Navigation Défilement vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Les boutons Haut / 
Bas peuvent également être utilisés lors de la sélection d’objets 
contrôlables (par exemple disjoncteurs et commutateurs) dans le 
schéma unifilaire.

7 Entrée / Sélectionner Entrer en mode de réglage des paramètres et confirmer les nouvelles 
valeurs.

8 Autorisation Si l’autorisation est utilisée, vous pouvez vous connecter ou déconnecter 
à l’aide de ce bouton.

9 Effacement Effacement des évènements et des indications. 

10 Menu Permet de se déplacer entre le menu principal, le schéma unifilaire et les 
mesures.

11 Local / Distant Permet de changer le mode de commande (Local ou Distant)

12 Aide Permet d’afficher les messages d’aide.
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