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MIT TEL SPANNUNGSPRODUK TE 

TPU 4x.xx
Stützerstromwandler für 
Innenraumanwendung 
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Parameter Einheiten

Höchste Spannung für Betriebsmittel 3.6 - 12 kV 

Prüfwechselspannung, 1 min. 10 - 42 kV

Prüfimpulsspannung 40 - 95 kV

Prim. Bemessungsstrom 10 - 3 200 A

Therm. Bemessungskurzzeitstrom 2 - 100 kA/ 1s 

Umschaltbar (primär bis 400-800 A) primär oder 
sekundär

Beschreibung 
Stromwandler TPU 4x.xx sind in Epoxydharz 
eingegossen und für max. Betriebsmittelspan-
nungen bis 12 kV dimensioniert. Die Ausführun-
gen für 3,6 kV und 7,2 kV haben die gleichen Ab-
messungen wie die Ausführung für 12 kV. In 
einigen Schaltanlagen werden längere Kriech-
wege für Stromwandler gefordert. In solchen Fäl-
len ist es möglich, die Stromwandler mit Isola-
tionsrippen an der Oberseite des 
Wandlergehäuses zu bestellen. Die Abmessungen 
der gefertigten Stromwandler entsprechen den 
Angaben der nachfolgenden Maßbilder. Die 
Stromwandler TPU 4x.xx sind mit einer oder zwei 
Übersetzungen und mit einer Schaltmöglichkeit 
auf der Primär-oder Sekundärseite lieferbar.
Die Anzahl der möglichen Sekundärwicklungen 
(von 1 bis 6, maximal 12 Anschlussklemmen in 2 
Reihen) ist von der Kombination der technischen 
Parameter (Genauigkeitsklasse, Bürde, 
Kurzschlussstrom, Überstromfaktor ...) und von 
der Stromwandlergröße abhängig.

Wenn zwischen Hersteller und Kunden vereinbart, 
können TPU Stromwandler mit einem Spannung-
sindikationssystem ausgerüstet werden. In die-
sem Fall ist es notwendig den Isolationspegel, auf 
dem die Stromwandler betrieben werden sollen, 
zu spezifizieren. Die Sekundärwicklungen sind für 
Mess- oder Schutzzwecke, bzw. für spezielle An-
wendungen (Prüfwicklungen, Wicklungen der 
Klasse "X" oder „PL") bestimmt. Während des Be-
triebs müssen eine Klemme jeder benutzten 
Sekundärwicklung und die eventuell unbenutzten 
und kurzgeschlossenen Wicklungen geerdet 
werden. Die Sekundärwicklungen sind auf eine
gegossene Sekundärklemmenleiste mit einer 
Plastikabdeckung hinausgeführt. Die Abdeckung 
ist plombierbar. Die Anschlussklemmen sind mit 
M5 Schrauben für den Leiteranschluss und mit 
Durchgangsöffnungen für direkte Erdung aus-
gerüstet (die erste Reihe der Sekundäran-

schlussklemmen). Der Stromwandler kann in beli-
ebiger Lage montiert werden. Der Wandler wird 
mit vier Schrauben befestigt. Die M8 Erdungsk-
lemme befindet sich auf der Wandlergrundplatte.

Bemessungs-Primärspannungen: 
3.6 kV; 7.2 kV; 12 kV 

Bemessungs-Primärströme: 
10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 
300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 
2500; 3000 and 3200 A; Umschaltung auf der 
Primärseite bis max. 400-800 A. Andere Primär-
stromwerte können vereinbart werden.

Sekundärnennströme:
5 A oder 1 A, andere Werte auf Rückfrage
(Kombinierungsmöglichkeit verschiedener 
Sekundärstromwerte für einen Stromwandler)

Genauigkeitsklassen:
0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S, 1, 3, 5 5P10, 5P15, 5P20, 10P10, 
10P15, 10P20, andere Werte auf Rückfrage.

Nennfrequenz
50 Hz oder 60 Hz, andere Werte auf Rückfrage

Die Stromwandler werden in Übereinstimmung 
mit den folgenden Normen und Empfehlungen 
entworfen und produziert IEC, VDE, ANSI, BS, 
GOST und CSN, andere Normen auf Rückfrage. 

Biegefestigkeit:
5 kN 

Zulässige Werte des Anzugsmoments 
für Schraubverbindungen:

M5 max 3.5 Nm min 2.8 Nm

M8 max 20 Nm min 16 Nm

M12 max 70 Nm min 56 Nm
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01  Markierungen der 
Stromwandleran-
schlüsse
a Ausführung mit 1 sek. 
Wicklung 
b Ausführung mit 1 
sek. Wicklung sek. um-
schaltbar
c Ausführung mit 2 sek. 
Wicklungen
d Ausführung mit 2 
sek. Wicklung sek. um-
schaltbar  
e Ausführung mit 3 
sek. Wicklungen sek. 
umschaltbar 
f Ausführung mit 2 
sek. Wicklungen prim. 
umschaltbar

—
02  Sekundärklemmen-
leiste (2 Wicklungen und 
Spannungsanzeiger)

Bezeichnungscode der Stromwandler TPU

TPU x x . x x

Spannung Strom Abmessungen Prim. Anschlussklemmen

4.. bis 12 kV 0…bis 600 A mehr.Prim.-Wind
3…bis 1250 A eine Prim.-Wind,
combi multiturn, singleturn*
4…bis 1500 A eine Prim.-Wind
5…bis 2000 A eine Prim.-Wind
6…bis 2500 A eine Prim.-Wind
7…bis 3000 A eine Prim.-Wind
8…bis 3200 A eine Prim.-Wind

1..kurz 148 mm, DIN
- Wandlergehäuse 266 mm
2..lang 148 mm, DIN
3..kurz, breit.. 184 mm
4..lang, breit…184 mm
5..kurz 148 mm, DIN
- Wandlergehäuse 283mm

1..nicht prim. umschaltb., ohne 
Isolierstege /40x80mm, 80x80mm/
2..prim. umschaltb., ohne 
Isolierstege /40x80mm, 80x80mm/
3..nicht prim. umschaltb., ohne 
Isolierstege /60x68mm, 80x80mm/
4..prim. umschaltb., ohne 
Isolierstege /40x80mm, 80x80mm/

 
* TPU 41.41 und TPU 41.43 nur

—
01

Standardisierte Isolationspegel der Stromwandler TPU 4x.xx
3.6 / 21 / 45 kV  7.2 / 27 / 60 kV  12 / 28 / 75 kV 
3.6 / 10 / 40 kV  7.2 / 20 / 60 kV  12 / 35 / 75 kV 
      12 / 42 / 95 kV

a

d e f

b c

—
02 
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Abmessungen
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Drawing n. Polarity
44614000 P1 to secondary terminal
44614010 P2 to secondary terminal

TPU 40.11 
TPU 43.11

WEIGHT: 20-24kg 
CREEPAGE DISTANCE: mm
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Drawing n. Polarity
44614040 P1 to secondary terminal
44614050 P2 to secondary terminal

TPU 40.13 
TPU 43.13

WEIGHT: 20-24kg CREEPAGE 
DISTANCE: 214mm
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Drawing n. Polarity
44614020 P1 to secondary terminal
44614030 P2 to secondary terminal

TPU 40.12 WEIGHT: 19-25kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm

2
20

22
0

266

4

 2
8  3
8 

 25 

 253 

 2
48

 

 Pg16 14 

       M8 

12

12
5

14
8

335
15270

135
10

12

12
5

 1
07

 

 3
9,

5 

 23  23  23 
 32  120  32 

 80,5 

 8
6 

 M12  M8 

Drawing n. Polarity
44614060 P1 to secondary terminal
44614070 P2 to secondary terminal

TPU 40.14 WEIGHT: 19-25kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm

— 
TPU 40.11
TPU 43.11

—
TPU 40.13
TPU 43.13

— 
TPU 40.12

—
TPU 40.14

Gewicht: 20-24 kg 
Kriechstrecke: 201 mm

Gewicht: 20-24 kg 
Kriechstrecke: 214 mm 

Gewicht: 19-25 kg  
Kriechstrecke: 215 mm

Gewicht: 19-25 kg 
Kriechstrecke: 201 mm 

Zeichnungsnummer Polarität

44614020 P1 am Klemmkasten

44614030 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614000 P1 am Klemmkasten

44614010 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614040 P1 am Klemmkasten

44614050 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614060 P1 am Klemmkasten

44614070 P2 am Klemmkasten
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Drawing n. Polarity
44614080 P1 to secondary terminal
44614090 P2 to secondary terminal

TPU 40.21 
TPU 43.21

WEIGHT: 29-37kg CREEPAGE 
DISTANCE: 201mm
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Drawing n. Polarity
44614120 P1 to secondary terminal
44614130 P2 to secondary terminal

TPU 40.23 
TPU 43.23

WEIGHT: 29-37kg CREEPAGE 
DISTANCE: 214mm
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Drawing n. Polarity
44614100 P1 to secondary terminal
44614110 P2 to secondary terminal

TPU 40.22 WEIGHT: 29-37kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm
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Drawing n. Polarity
44614140 P1 to secondary terminal
44614150 P2 to secondary terminal

TPU 40.24 WEIGHT: 29-37kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm

— 
TPU 40.21
TPU 43.21

—
TPU 40.23
TPU 43.23

—
TPU 40.22

—
TPU 40.24

Gewicht: 29-37 kg 
Kriechstrecke: 201 mm

Gewicht: 29-37 kg 
Kriechstrecke: 214 mm 

Gewicht: 29-37 kg  
Kriechstrecke: 215 mm

Gewicht: 29-37 kg 
Kriechstrecke: 215 mm 

Zeichnungsnummer Polarität

44614080 P1 am Klemmkasten

44614090 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614100 P1 am Klemmkasten

44614110 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614140 P1 am Klemmkasten

44614150 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614120 P1 am Klemmkasten

44614130 P2 am Klemmkasten
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Drawing n. Polarity
44614160 P1 to secondary terminal
44614170 P2 to secondary terminal

TPU 40.31 
TPU 43.31

WEIGHT: 31-39kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm
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Drawing n. Polarity
44614200 P1 to secondary terminal
44614210 P2 to secondary terminal

TPU 40.41 
TPU 43.41

WEIGHT: 45-55kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm
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Drawing n. Polarity
44614180 P1 to secondary terminal
44614190 P2 to secondary terminal

TPU 40.33 
TPU 43.33

WEIGHT: 31-39kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm

395

4

 2
8  3
8 

 25 

 2
0 

 2
80

 

 280 

 2
 

 2
20

 

 Pg16 14 

       M8 

12

16
0

18
4

465
1539010

12

16
0

 1
07

 

 68 
 18 

 32 

 255 

 120  32 

 6
0 

 1
10

 

 M12 

Drawing n. Polarity
44614220 P1 to secondary terminal
44614230 P2 to secondary terminal

TPU 40.43 
TPU 43.43

WEIGHT: 45-55kg CREEPAGE 
DISTANCE: 215mm

—
TPU 40.31
TPU 43.31

—
TPU 40.41
TPU 43.41

—
TPU 40.33
TPU 43.33

—
TPU 40.43
TPU 43.43

Gewicht: 31-39 kg 
Kriechstrecke: 215 mm

Gewicht: 45-55 kg 
Kriechstrecke: 215 mm 

Gewicht: 31-39 kg  
Kriechstrecke: 215 mm

Gewicht: 45-55 kg 
Kriechstrecke: 215 mm 

Zeichnungsnummer Polarität

44614160 P1 am Klemmkasten

44614170 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614180 P1 am Klemmkasten

44614170 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614200 P1 am Klemmkasten

44614210 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614220 P1 am Klemmkasten

44614230 P2 am Klemmkasten
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Drawing n. Polarity
1VL4600921R0101 P1 to secondary terminal
1VL4600921R0102 P2 to secondary terminal

TPU 40.53 
TPU 43.53

WEIGHT: 28kg CREEPAGE 
DISTANCE: 214mm
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Drawing n. Polarity
44614260 P1 to secondary terminal
44614270 P2 to secondary terminal

TPU 44.13 
TPU 45.13 
TPU 46.13 
TPU 47.13 
TPU 48.13

WEIGHT: 25-31kg CREEPAGE 
DISTANCE: 201mm
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Drawing n. Polarity
44614240 P1 to secondary terminal
44614250 P2 to secondary terminal

TPU 44.11 
TPU 45.11 
TPU 46.11 
TPU 47.11 
TPU 48.11

WEIGHT: 25-31kg CREEPAGE 
DISTANCE: 201mm
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Drawing n. Polarity
44614280 P1 to secondary terminal
44614290 P2 to secondary terminal

TPU 44.21 
TPU 45.21 
TPU 46.21 
TPU 47.21 
TPU 48.21

WEIGHT: 40-45kg CREEPAGE 
DISTANCE: 201mm

—
TPU 40.53
TPU 43.53

—
TPU 44.13
TPU 45.13
TPU 46.13
TPU 47.13
TPU 48.13

—
TPU 44.11
TPU 45.11
TPU 46.11
TPU 47.11
TPU 48.11

—
TPU 44.21
TPU 45.21
TPU 46.21
TPU 47.21
TPU 48.21

Gewicht: 28 kg 
Kriechstrecke: 214 mm

Gewicht: 25-31 kg 
Kriechstrecke: 201 mm 

Gewicht: 25-31 kg 
Kriechstrecke: 201 mm

Gewicht: 40-45 kg 
Kriechstrecke: 201 mm 

Zeichnungsnummer Polarität

44614260 P1 am Klemmkasten

44614270 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

1VL4600921R0101 P1 am Klemmkasten

1VL4600921R0102 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614280 P1 am Klemmkasten

44614290 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614240 P1 am Klemmkasten

44614250 P2 am Klemmkasten
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Drawing n. Polarity
44614300 P1 to secondary terminal
44614310 P2 to secondary terminal

TPU 44.23 
TPU 45.23 
TPU 46.23 
TPU 47.23 
TPU 48.23

WEIGHT: 40-45kg CREEPAGE 
DISTANCE: 201mm
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Drawing n. Polarity
44614340 P1 to secondary terminal
44614350 P2 to secondary terminal

TPU 44.33 
TPU 45.33 
TPU 46.33 
TPU 47.33 
TPU 48.33

WEIGHT: 34-42kg CREEPAGE 
DISTANCE: 210mm
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Drawing n. Polarity
44614320 P1 to secondary terminal
44614330 P2 to secondary terminal

TPU 44.31 
TPU 45.31 
TPU 46.31 
TPU 47.31 
TPU 48.31

WEIGHT: 34-42kg CREEPAGE 
DISTANCE: 210mm
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Drawing n. Polarity
44614360 P1 to secondary terminal
44614370 P2 to secondary terminal

TPU 44.41 
TPU 45.41 
TPU 46.41 
TPU 47.41 
TPU 48.41

WEIGHT: 46-58kg CREEPAGE 
DISTANCE: 210mm

—
TPU 44.23
TPU 45.23
TPU 46.23
TPU 47.23
TPU 48.23

—
TPU 44.33
TPU 45.33
TPU 46.33
TPU 47.33
TPU 48.33

—
TPU 44.31
TPU 45.31
TPU 46.31
TPU 47.31
TPU 48.31

—
TPU 44.41
TPU 45.41
TPU 46.41
TPU 47.41
TPU 48.41

Gewicht: 40-45kg 
Kriechstrecke: 201mm

Gewicht: 34-42kg 
Kriechstrecke: 210mm 

Gewicht: 34-42kg  
Kriechstrecke: 210 mm

Gewicht: 46-58kg 
Kriechstrecke: 210mm 

Zeichnungsnummer Polarität

44614300 P1 am Klemmkasten

44614310 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614320 P1 am Klemmkasten

44614330 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614340 P1 am Klemmkasten

44614350 P2 am Klemmkasten

Zeichnungsnummer Polarität

44614360 P1 am Klemmkasten

44614370 P2 am Klemmkasten
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Drawing n. Polarity
44614380 P1 to secondary terminal
44614390 P2 to secondary terminal

TPU 44.43 
TPU 45.43 
TPU 46.43 
TPU 47.43 
TPU 48.43

WEIGHT: 46-58kg CREEPAGE 
DISTANCE: 210mm

—
TPU 44.43
TPU 45.43
TPU 46.43
TPU 47.43
TPU 48.43

Gewicht: 46-58kg 
Kriechstrecke: 210mm

Zeichnungsnummer Polarität

44614380 P1 am Klemmkasten

44614390 P2 am Klemmkasten
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K O N TA K T I E R E N  S I E  U N S
ABB s.r.o.
ELDS Brno
Videnska 117, 619 00 Brno, 
Czech Republic 
Tel.:  +420 547 152 021 
 +420 547 152 854  
Fax:  +420 547 152 626 
E-mail: kontakt@cz.abb.com 

www.abb.com
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ANM.:
Wir behalten uns sämtliche Rechte bzgl. der 
Durchführung technischer Änderungen oder 
die Änderung des Inhalts dieses Dokuments 
ohne Vorankündigung vor. Hinsichtlich  der 
Bestellungen gelten die konkret vereinbarten 
Angaben. Die Gesellschaft ABB übernimmt 
keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler 
oder fehlende Informationen in diesem Doku-
ment

Wir behalten uns sämtliche Rechte auf dieses 
Dokument, die hierin beschriebene Anlage 
und auf die Abbildungen in diesem Doku-
ment vor. Das Kopieren, die Veröffentlichung 
gegenüber Dritten bzw. die Nutzung des In-
halts dieses Dokuments, sei es vollständig 
oder teilweise, sind ohne vorherige, schriftli-
che Zustimmung seitens ABB untersagt.

Copyright © 2020 ABB
Alle Rechte vorbehalten


