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SMART MOBILITY
E-mobilita pro kazdého
Terra AC wallbox

@

- Vysoka kvalita a uzitna hodnota
« Flexibilni fesSeni do budoucna
- Bezpecnost a ochrana uzivatele

E-mobilita pro kazdého

Terra AC wallbox
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Jiz vice nez 130 let je ABB lidrem

v oblasti elektrotechniky a pohont
a Cini tyto technologie dostupné.

V soucasné dobé ABB nabizi nejsirsi
portfolio reSeni na svéete pro
nabijeni na stridavy ci stejnosmeérny
proud a umoznuje tak realizovat
bezpecnou, chytrou a udrzitelnou
dopravu.

Predni svetoveé znacky a spolecnosti
nam duveéruji, protoze poskytujeme
komplexni a spickova reseni pro
e-mobilitu a nabijeci infrastrukturu
na dalnicich, ve méstech i v pohodli
domova.

ABB: E-mobilita pro kazdého
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Terra AC wallbox
Pro rostouci trhy

ABB
Klesajici cena elektromobili e——e

Postupny pokles cen na
Uroven cen aut se spalovacim
motorem i nize témér

na kazdém trhu.

»
-
-
-
-

e———e Prodejosobnich elektromobilt

Prodej osobnich
elektromobill vzroste

z 28 miliénu v roce 2030
na 56 miliéna v roce 2040.

Globalni prodej elektromobilii »—/‘

Do roku 2040 budou elektrické
vozy tvorit 57 % vSech osobnich
vozu prodanych na celém svété.

Terra AC wallbox
predstavuje na miru
pripravenou a inteligentni
nabijecku pripojenou k siti,

=5

" ., Kancelare Komeréni objekty

urcenou pro domaci nebo Q 3]

vefejné nabijeni. - /=)
Reziden¢ni Verejna

budovy Vyuiiti parkovisté

Rezidencni budovy Kancelare Komer¢ni objekty Vefejna parkovisté

Od rodinného domu po Od malych po velké Od hotell po sportovni PFi stani na ulici nebo

bytové domy a residenéni kancelare, kancelarska instituce, obchodni centra. na parkovisti.

komplexy. centra a komplexy.

zdroj: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport
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Vyhody Terra AC wallbox

Vysoka hodnota a kvalita

[
[ )

AC nabijecka nabizejici nejlepsi
uzitnou hodnotu na trhu, poskytujici
vyjimecénou kvalitu ocekavanou od lidra
na trhu dobijeni elektromobild.

Umoziiuje dalkovou aktualizaci
softwaru pro zajisténi optimalniho
vykonu pfi minimalnich zasazich

v misté instalace.

Flexibilita umoznujici budouci pouziti

Chytré funkce znamenaji, ze wallbox
umi reagovat na stav v rozvodné siti,
pfizpUsobit vyuziti energie, a zajistit
tak optimalni dobijeni, dnes

iv budoucnosti.

=
-

Pripraveno pro integraci elektroméru,
s cilem umoznit fizeni dynamického
zatizeni. Vysledkem je snizeni nakladl
na energie a prevence nechténého
odpinani ochrannych zarizeni.

Bezpecnost a ochrana

®
[ )

Hodnoceno a testovano nezavislymi
certifika¢nimi organizacemi tfetich
stran, nabijecka tak prokazatelné

vy

spliiuje nejvyssi standardy.

o 0,0
x X
(o) [o] ° o
XOX

Nadproudova ochrana omezuje proud
a tim zabranuje neZzadoucimu vypinani
ochran vinstalaci - vée v souladu

s designem elektrického rozvodného
systému budovy

~<

Siroké spektrum moznosti pfipojeni
vcéetné Wifi, Bluetooth a Ethernetu pro
snadné ovladani a integraci do stavajici
infrastruktury.

L]

[

Specializovana aplikace umoznuje
snadné ovéreni uzivatele a ovladani
AC nabijecky, uzivatelé diky ni vidi stav
nabijeni.

Integrované ochrany véetné DC
ochrany proti zemnimu spojeni

a ochrany proti prepéti - pro uzivatele
iauto.
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EU portfolio
AC nabijecka pro elektromobily, typ 2
Napétiv siti: 220 ... 240 V jednofazova, 380 ... 415V tfifazové, 50 / 60 Hz
Hmotnost
Jmenov. Max. Pkg
vykon proud Zasuvka ve zdinebo Dalsi (1pce)
(kw) (A) typ konektoru parametry Typ Obj. kéd (kg)
Jednofazovy model
s 3,7 16 Zasuvka se zaslepkou, typ 2 - TAC-W4-S-0 ABB6AGC082587 2
74 32 Zasuvka, typ 2 - TAC-W7-T-0 ABB6AGC081278 2
Kabel 5 m, typ 2 RFID TAC-W7-G5-R-0 ABB6AGC082155 3,5
. Jednofazovy s displejem a certifikaci MID
ar - 7,4 32 Zasuvka, typ 2 RFID, 4G TAC-W7-T-RD-MC-0 ABB6AGC082174 2
TAC-W7-T-0 Trifazovy
11 16 Kabel 5 m, typ 2 RFID TAC-W11-G5-R-0 ABB6AGC082156 3,5
22 32 Zasuvka, typ 2 - TAC-W22-T-0 ABB6AGC081279 2
Z4asuvka, typ 2 RFID TAC-W22-T-R-0 ABB6AGC082152 2
Zasuvka, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-T-R-C-0 ABB6AGC082153 2
Zasuvka se zaslepkou, typ 2 RFID TAC-W22-S-R-0 ABB6AGC082589 2
Zdasuvka se zaslepkou, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-S-R-C-0 ABB6AGC082154 2
Kabel 5 m, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-R-C-0 ABB6AGC082157 3,5
Trifazovy, s displejem a MID certifikaci
22 32 Zasuvka, typ 2 RFID TAC-W22-T-RD-M-0 ABB6AGC081280 2
TAC-W11-G5-R-0 Zésuvka, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-T-RD-MC-0 ABB6AGC081281 2
Zasuvka se zaslepkou, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-S-RD-MC-0 ABB6AGC081282 2
Kabel 5 m, typ 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-RD-MC-0  ABB6AGC081285 3,5
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Prislusenstvi Terra AC wallbox

Proud
Popis (A) Typ Kéd objednavky
Podstavec
Pro montdaz na podlahu
Adapter pro 1-2 nabije¢ky umisténé zady k sobé (bez sloupku) - TAC-P1-2 pro 60mm sloupek  ABB6AGC082324
Adapter pro 1 nebo 2 nabije¢ky zady k sobé (véetné 60mm sloupku) - TAC-P1-2 s 60mm sloupkem  ABB6AGC082576
Kovovy sloupek 60 mm se zemnici deskou - SER-60mm sloupek, ABB6AGC082325

vyska 995 mm

Kovovy podstavec pro 1-2 nabijecky zady k sobé, volné stojici - TAC-P1-2 obdélnik ABB6AGC082326
RFID karta (MIFARE)
RFID karty s logem ABB, baleni 5 ks - SER-abbRFIDtags ABB6AGC082175
RFID karty, bez loga, baleni 5 ks - SER-blankRFIDtags ABB6AGC082176
Nahradni kabely
Délka: 5 m
Pro vyménu kabell u stavajici verze nabijecky
Typ 2, tiifazovy 16 SER-TAC-Kabel T2 5m3P16A ABB6AGC082555
Typ 2, jednofazovy 32 SER-TAC-Kabel T2 5m1P32A ABB6AGC082554
Typ 2, tiifazovy 32 SER-TAC-Kabel T2 5m3P32A  ABB6AGC082556
Typ 1, jednofazovy 40 SER-TAC-Kabel T1 5m1P40A
Typ 1, jednofazovy 80 SER-TAC-Kabel T1 5m1P80A
Nabijeci kabely
Délka: 7 m
Kabely s 2 konektory stejného nebo rozdilného typu
Jednofazovy
Typ2:Typ 1l 16 TAC-Kabel T2-T1 7m1P16A ABB6AGC082538
Typ2:Typ2 32 TAC-Kabel T2-T2 7Tm1P32A ABB6AGC082535
Typ2:typl 32 TAC-Kabel T2-T1 7m1P32A ABB6AGC082539
Trifazovy
Typ2:typ2 16 TAC-Kabel T2-T2 7m3P16A ABB6AGC082536
Typ2:Typ2 32 TAC-Kabel T2-T2 7Tm3P32A ABB6AGC082537




TERRA AC WALLBOX

Technicka specifikace

Informace o vyrobku

Typ nabijeni

Vstupni/vystupnivykon a proud

Vstupni a vystupni napéti

Typ sité
Typ zdsuvky nebo konektoru

Ochrana
Kategorie prepéti
Elektromér

Mobilni komunikace s nano SIM zasuvkou

Dostupné konfigurovatelné kontakty

Rezim nabijeni 3, droven 2
Rating IEC: Jednofdzovd nab.do 7,4 kW / 32 A
Trifdzovd nab.do 22 kW /32 A

Jednofazovy model nab. 110 ... 240V
Trifazovy: 380 ... 415V, 50 / 60 Hz

TT, TN, IT

Zéasuvka typ 2 se zaslepkou nebo bez zaslepky
Kabel: Typ 1 nebo typ 2. Kabel Ize obtodit kolem nabijecky.

Naproudova, pfepétova, podpétova, zemni proudy véetné jisténi proti zemnimu svodu, integrovany odrusovac

11

Fakturaéni elektromér, tfida B (+/- 1%) , Pouze varianty s MID certifikaci na displeji
EU: GSM, 4G, LTE, WCDMA

1 vstup, 1 vystup

Uzivatelské rozhrani

Konektivita

Ovéreni ID uzivatele
Uzivatelské rozhrani
Komunikaéni protokoly
Indikatory stavu

Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485/P1, 4G / 3G
ABB RFID karta (1 je sou¢asti dodavky) nebo aplikace
Aplikace, ABB webovy portal

OCPP 1.6 a RS485/P1 pro pripojeni elektroméru

5 barevné LED diody

Konfigurace

Update softwaru

Konfigurace, ovladani

OCPP 1.6, webovy portal ABB nebo aplikace
Webovy portdl nebo aplikace

Obecna charakteristika

Zivotnost

IP aIK hodnoty
Provoznivyska

Rozsah provoznich teplot
Rozsah teplot pro skladovani
Montaz

Rozméry

vx§xh

10 let. 16 hod. nabijeni, 8 hod. pohotovostni rezim, 5 nabijecich relaci za den
IP54, IK10 (IK8+ pro provozni teploty v rozsahu -35 az-30 °C)

4000m

-35...+50 °C (mUze dojit ke sniZzeni vykonu)

-40...+80°C

Na sténu, na podlahu pomoci podstavce

320%x195x 110 mm

Certifikace a standardy

Bezpecénostni standardy

Kodexy a standardy

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL 62955
Certifikace TuV, splfiuje UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2. NO.280

IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,

EN 61000-3-12

CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13

EN 50470-1, EN 50470-3
FCCdil 15 tfidaB

ENERGY STAR
Certifikace CE, CB, MID, UL
Zaruka 24 mésicu
—

Y 4
Chytry design
« Aplikace umoznuje jednoduchou konfiguraci
nabijecky

- Pripravena naintegraci do pokrocilych
energetickych systéma chytrych budov

- Jednoducha aktualizace softwaru, snadné
prizplsobeni budoucim pozadavkim

Uzivatelsky privétivé reseni

- Umoznuje uzivatelim ovéfit ID nabije¢ky pomoci
aplikace nebo RFID karty. Konfiguraci lze snadno
provést pomoci aplikace nebo webového portalu ABB.

- Informace o stavu nabijeni odesilany pomoci aplikace

- Poskytuje informace o stavu nabijecek (dostupnost,
pocet relaci, dodavky energie)



ABB s.r.o.

Elektrotechnika

Vyskocilova 1561/4a

140 00 Praha 4

Kontaktni centrum:

Tel.: 800 312 222

(ze zahranici: +420 597 468 940)

abb.com/evcharging

Dodateéné informace

Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény nebo
upravovat obsah tohoto dokumentu bez pfedchoziho
upozornéni. V souvislosti s nakupnimi objednavkami plati
podminky sjednané v dobé podani objednavky. Spole¢nost
ABB neptijima zadnou odpovédnost za chyby nebo
opomenuti,

které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.
Vyhrazujeme se veskerd prava souvisejici s timto
dokumentem, jeho predmétem ailustracemiv ném
obsazenymi. Jakdkoliv reprodukce obsahu, jeho vyuziti
nebo poskytnutf tfetim strandm — celku nebo ¢asti- bez
predchoziho pisemného souhlasu ABB AG je zakdzano.
Copyright® 2020 ABB. VSechna préava vyhrazena.
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