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Oberflache Busch-Welcome® AuRenstation 1x 1 Gehéduse UP* Gehause AP

Edelstahl 83100/70-660 83100/71-660 83100/72-660 83400 U-681 83400 AP-681
Weil3 83100/70-664 83100/71-664 83100/72-664 83400 U-689 83400 AP-689

Busch-Welcome® AulBenstation Audio

1-fach 2-fach

Gr. 172

Edelstahl 83101/1-660 83101/2-660 83101/3-660 83401 U-681 83401 AP-681
Weils 83101/1-664 83101/2-664 83101/3-664 83401 U-689 83401 AP-689
Busch-Welcome® Au3enstation Video

6-fach 1-fach 2-fach Gr. 1/3 Gr. 1/3

Edelstahl 83102/4-660 83102/6-660 83121/1-660 83121/2-660 83121/3-660 83121/71-660 83402 U-681 83402 AP-681
Weil 83102/4-664 83102/6-664 83121/1-664 83121/2-664 83121/3-664  83121/71-664 83402 U-689 83402 AP-689
4-fach 6-fach Gr. 1/4 Gr. 1/4

| =~
Edelstahl 83122/4-660 83122/6-660 83403 U-681 83403 AP-681
WeilR 83122/4-664 83122/6-664 83403 U-689 83403 AP-689
1-fach 2-fach 3-fach Gr. 1/4 Gr. 1/4
|-
Edelstahl 83122/70/1-660 83122/70/2-660  83122/70/3-660 83403U-681 83403 AP-681
Weil 83122/70/1-664 83122/70/2-664  83122/70/3-664 83403 U-689 83403 AP-689
Gr. 1/4

1-fach 2-fach 3-fach

Edelstahl 83122/71/1-660 83122/71/2-660 83122/71/3-660 83403 U-681 83403 AP-681
Weil3 83122/71/1-664 83122/71/2-664  83122/71/3-664 83403 U-689 83403 AP-689

* Weitere Hinweise und optionales Ziibehor fir UP- bzw. Hohlwandmontage finden Sie im Kapitel 6.



Systemzentrale und Steuergerite

Systemzentrale

83300
Versorgt 65 Verbrauchseinheiten

Zusatzspannungsversorgung

seesenerne
bttt patesg i
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83310
Versorgt weitere 45 Verbrauchseinheiten

Klingeltransformator

83315
Versorgung der Tiiroffner
fiir die Turen 2-4

Schaltaktor Tiir/Licht

83330

Ansteuerung eines Turéffners oder
der Beleuchtung - je Turstation
2-4 erforderlich

Innenstation Audio mit Horer

studioweil® matt

¥

-

83205 AP-624

Innenstation Audio

alusilber

83205 AP-683

anthrazit matt

83205 AP-681

studioweild matt

alusilber

]

v
.
-

anthrazit matt

Zentralscheibe 83200 U
Rahmen 83260-84
1722-184K

Busch-free@homePanel 7

83200 U
83260-84
1722-184K

83210 AP-624 83210 AP-683 83210 AP-681
Innenstation Audic mit Display
studioweil® matt alusilber anthrazit matt

83200U
83260-84
1722-184K

83221AP-625

Busch-WelcomePanel®

83220 AP-624

83221AP-611

83220 AP-683

83220 AP-681



Oberfliche Busch-Welcome® AuRenstation Audio Busch-Welcome® Auf3enstation Video Gehause UP * Gehause AP

1-fach 2-fach 3-fach Gr. 1/4 Gr. 174

Edelstahl 83122/72/1-660  83122/72/2-660 83122/72/3-660 83403 U-681 83403 AP-681
WeilR 83122/7211-664 83122/72/2-664 83122/72/3-664 83403 U-689 83403 AP-689

10-fach 15-fach 8-fach 12-fach Gr. 2/3 Gr. 2/3

Edelstahl  83105/10-660 83105/15-660 83124/8-660 83124/12-660 83404 U-681 83404 AP-681
Weil 83105/10-664 83105/15-664 83124/8-664 83124/12-664 83404 U-684 83404 AP-684
Kameramodul

83501-101
Fingerprint-  Tastatur- Transponder- Fingerprint-  Tastatur- Transponder-
Modul Modul Modul Modul Modul Modul
1 2u|3| C©
AR
= |0 |& L)
Edelstahl ~ 83170-660 83171-660 83170-660 83171-660
Wei 83170-664 83171-664 83172-264 83170-664 83171-664 83172-264
Schwarz 83172-281 83172-281
Einbau-Audiomodul Einbau-Tastenerweiterung Einbau-Audiomodul Einbau-Tastenerweiterung

83110 83111 83111
Anlagen bis 8 WE fiir je 12 weitere WE Anlagen bis 8 WE fir je 12 weitere WE

* Weitere Hinweise und optionales Ziibehor fiir UP- bzw. Hohlwandmontage finden Sie im Kapitel 6.




Videoverteiler Auf3en

(<
ai |

83325/2

Anbindung einer zusatzlichen
VideoauRenstation an den
AuBenbus

Videoverteiler Innen

Ugﬁ 2
tard

|

i

|

83320/2

Zur Verteilung

der Videosignale
der Innenbuslinien

Iﬂl

83320/2U

Telefon-Gateway

Ermdglicht die Anbindung der Tirkommunikation an die Telefonanlage

Telefonanlage

|P-Gateway

Anbindung von bis zu vier weiteren Teilnehmern, wie Busch-ComfortPanel, Smartphone oder
Tablet-PC, an das Busch-Welcome® System

Schaltaktor UP 83335 U (Nebensignal und Lichtschaltfunktionen)
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Ubersicht

1 Ubersicht

Vorher im Vorteil. Durch die Planungshilfen fiir Busch-Welcome® Anlagen.
So werden selbst komplexe Projekte schnell Giberschaubar.
Und sind spater leicht umzusetzen.

Eine Busch-Welcome® Anlage kann als reine Audio-Anlage ausgefiihrt sein. Uber diese filhren
Besucher und Bewohner Gesprache zwischen Aulienstation und Innenstation. Oder es handelt
sich um eine Video-Anlage in der das Kamerabild der Au3enstation auf dem
Busch-WelcomePanel® sichtbar ist. Die Video- und Audioiibertragung in derselben Anlage
ebenso wie der nachtragliche Austausch von Audiogeraten gegen Videogerate und umgekehrt
ist moglich.

Die Busch-Welcome® Tiirkommunikation kann als reines 2-Draht-Bus-System im Neubau sowie
zur Modernisierung vorhandener Anlagen eingesetzt werden. Vorhandene Leitungen sind in der
Regel nutzbar.

Weitere Leitungen sind nur dann notwendig, wenn Ubergénge zu anderen Systemen
geschaffen werden sollen, zum Beispiel mit einem IP Gateway zu einem Ethernet-
Heimnetzwerk.

Mit den Zutrittskontroll-Modulen (Fingerprint-Modul, Tastatur-Modul, Transponder-Modul) kann
jede auch schon bereits verbaute Aul3enstation erweitert werden. Diese werden anstelle des
Basis-Tastenmodules eingebaut (Klingelmodul direkt unterhalb der Lautsprecher-Einheit).

Zusatzlich zu einem Zutrittskontroll-Modul sollte in einer Au3enstation mindestens ein Zusatz-
Tastenmodul vorhanden sein, damit Besucher weiterhin klingeln kénnen. Aus diesem Grund
eignen sich fiir diese Anwendung nur AuRenstationen, die Platz fir ein Zutrittskontroll-Modul
und mind. ein Zusatz-Tastenmodul bieten. Eine Ausnahme bildet lediglich das Tastatur-Modul,
das eine eigene Klingel-Funktion besitzt.

Alternativ sind die Zutrittskontroll-Module auch als komplette Auenstationen erhaltlich.
Eine Busch-Welcome® Anlage setzt sich in der Regel aus folgenden Geraten zusammen:
= eine oder mehrere Aul3enstationen

= eine oder mehrere Innenstationen

= die Systemzentrale

= sowie gegebenenfalls weitere Systemgerate

Leistungsmerkmale

An einer Anlage kénnen bis zu 99 Wohnungen jeweils eine eigene Klingel an der AuRenstation
haben.

Folgende Varianten stehen zur Verfigung:

= Busch-Welcome® AuRenstation Audio bis 15 WE
= fur AP-, UP- und Hohlwandmontage

= Busch-Welcome® AuRenstation Video bis 12 WE
= flr AP-, UP und Hohlwandmontage

= Einbaulésungen fiir bauseitige Turstationen, Briefkastenanlagen und
Kommunikationssaulen bis 99 WE, sowohl fir Audio- als auch Videoanwendungen

In jeder Wohnung kénnen bis zu vier Gerate (Innenstationen, IP-Gateways, Telefon-Gateways
oder Schaltaktoren UP) parallel betrieben werden. Ein Mischbetrieb von Audio- und Video-
Innengeraten ist mdglich.

In einer Busch-Welcome® Anlage kdnnen bis zu vier verschiedene Eingange mit
AuRenstationen ausgestattet werden.

Mehr Informationen finden Sie auf der Seite 144.
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Ubersicht

Anbindung an Busch-free@home

Busch-free@home dient der Geb&udesteuerung, primar im Einfamilienhaus. Uber das
dazugehdrige Busch-free@home Panel kdnnen Sie nicht nur das Gebaude steuern, sondern
ebenfalls zur Tlr sprechen, natirlich mit Videofunktion.

Das Busch-free@home Panel besitzt fiir beide Systeme einen Busanschluss, dariber sind
systemiibergreifende Anwendungen méglich.

Mehr Informationen finden Sie auf der Seite 144.
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

2 Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Moderne Tiirkommunikation — moderne Planung

Die Turkommunikation von Busch-Jaeger eréffnet neue Perspektiven: fur umfassende
Sicherheit, mehr Komfort und modernes, stilistisch passendes Design. Mit dem neuen Busch-
Welcome® Konfigurator bieten wir lhnen auch fiir die Planung einer Turkommunikationsanlage
eine innovative Lésung.

Planung von jedem Ort mit jedem Gerat

Der neue Busch-Welcome® Konfigurator ist eine Web-Applikation und lauft in jedem modernen
Browser. Eine Installation oder spatere Updates sind nicht notwendig. Der Konfigurator kann
sowohl im Buro am Computer aber auch unterwegs beim Kunden auf dem Tablet genutzt
werden. Er ist damit ein effizientes Tool sowohl fir Mitarbeiter des Elektrogrof3handels als auch
fur Elektroinstallateure, Architekten oder Planer.

= Online-Tool — Keine Softwareinstallation, immer aktuelle Version
« Unabhéngig von der Hardware kann mit PC, MAC oder Tablet genutzt werden
21 Planung

Nachdem Sie sich fir die Detail- oder Schnellplanung entschieden haben, erfolgen die weiteren
Planungsschritte von der Innenstation Gber die AuRRenstation bis hin zum Ergebnis.

Bei der Detailplanung geben Sie noch die Verkabelungsart an, um spater die
projektspezifischen Ubersichts- und Auflienschaltplane zu bekommen.

Gebiude Innenstationen Aulenstationen Verkabelung Ergebnis

Informationen zum Gebaude

E Deatailplanung O Schneliplanung

Expertenvariante Basisvariante

Feature: Feature:

Schnelle Auswahl van Gebiiude- und Etagenstrukturen. Schnelle Zusammaenstellung gewnschicr Gesdite.
“Duplizieren von Etagen- und Wohnungsstrukiuren. -Priifung der gewahiten Elemente auf Mlausibilisit.
-Prirfung dar gewiihlten Elermente auf Plausibilitat, -Stiickliste mit zegehirigen Preisen

-Autarmatisien erzewglar Schaliplan.
-Denaillierta Silckliste mit zugahbrigen Praisan
“Weitere Planungsdokumante warden rur VerlOgung gestalln.

211 Detailplanung

Auch mit der Detailplanung kommen Sie schnell ans Ziel, wenn Sie beispielsweise bei einem
Mehrfamilienhaus viele identische Wohnungen haben. Dariiber hinaus bietet Ihnen die
Detailplanung die Mdéglichkeit, in jeder Wohnung Veranderungen vorzunehmen.

Die Planungsgeschwindigkeit ist im Wesentlichen von der Anzahl der Sonderwiinsche
abhangig.
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Innenstationen

Legen Sie die Dimension des Gebaudes fest. Danach konnen Sie die Wohnungen mit den
Innenstationen besticken. Uber die Filter werden Ihnen nur die zutreffenden Gerate angezeigt.

Gebaude Inmenstationen Auftenstationen

EG: Erdgeschoss

Wohnung 1

Busch-Welcome Innenstation Audio mit Horer

= Typ: Innenstation
‘ Farbe: studioweiss matt

Raum: Eingangsbereich

Busch-WelcomePanel

Kopierfunktion

Morkabelong Eweon
= Filter
En il
D @ m Farbe studiowniss rnuul "I
— . Typ B Audio B Video
Schalterprogramm | Alle l "I
L&achen
Busch-Walcome
Innenstation Audio mit
Hérer Innanstation
+ & hinzufigan

Busch-Walcome
Innenstation Audio
Innanstation

hinzufiigan

Uber die Kopierfunktion inklusive der projektierten Gerate benétigen Sie nach der Definition der
Standardwohnung lediglich 5 Mausklicks, um ein 12-Familenhaus zu planen. Dennoch bleibt
Ihnen die Mdglichkeit erhalten, einzelne Wohnungen zu individualisieren. Soll jede Wohnung
individuell geplant werden bietet es sich an Wohnung und Etagen ohne Gerate hinzuzufligen.

Nach Planung der 1. Wohnung

Planung der Innensprechstellen
eines MFH mit 12 Wohnungen.

Ggf. kénnen groRere oder kleinere
Wohnungen auf einer Etage anders
ausgestattet werden, bevor die Etage

1. Definieren Sie die erste Wohnung (Referenzwohnung).
2. Kopieren Sie die Wohnungen innerhalb einer Etage.
3. Kopieren Sie die Etagen innerhalb des Hauses.
10 1 12
7 8 4 g =
A 3g
£ = geniigen 5 Mausklicks fiir die
4 5 6 E g
1 2 3 % g
1. Wohnung = E kopiert wird.
planen
»
2 Mausklicks, um die Wohnung
innerhalb einer Etage zu kopieren
Tipp:

Befinden sich auf einer Etage unterschiedlich groRe Wohnungen, die unterschiedlich
ausgestattet werden, nehmen Sie die Individualisierung vor, bevor die Etagen kopiert werden.
So Ubernehmen Sie die Sonderwiinsche in jede Etage.

12 |
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Filter

Eine schnelle Planung lebt davon, schnell die gewiinschten Artikel zu finden. Uber die Filter
konnen Sie die Suche einschranken und die Anzahl der angezeigten Gerate drastisch

reduzieren.
== Filter
Farbe | studioweiss matt'l
Typ E Audio ® Video
Schalterprogramm | Alle j
AuBenstation

Entsprechend der Planung Wohneinheiten, werden lhnen sofort passende Aulienstationen
vorgeschlagen. Natirlich kdnnen Sie den Vorschlag verwerfen und eine andere Anzahl von
Klingeltaster als Filter fur die Auswabhlhilfe angeben.

Beispiele

= 6 Wohneinheiten > Tirstation mit 6 Klingeltaster

= 7 Wohneinheiten > Turstation mit 8 Klineltaster

= 20 Wohneinheiten > Tirstation mit Einbaumodulen

Bei der Auswahl der Aufputz- und Unterputzgehduse fur AulRenstation wird symbolisch die
bevorzugte Farbe angezeigt.

Gebaude Innenstationen Aulenstationen Verkabelung Ergebnis Speichamn
E_J;} @ ﬁ = Filter

i — Al
Busch-Welcome Aulkenstation Video, 12-fach - Fartm < Ij
Typ E Audio E Video
Aulenstation Loschen
Farbe: Edelstahl Klingﬁla 12 l-i
Frantplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfliche gebiirstet ;
O Einbaumaodul
Einbauort

Busch-Welcome
AuBenstation Video,

Zubehor 12-fach Aulenstation
O Welcome Gehéiuse UP Gr.2/3 O Wealeoma Gahdusa UP Gr.2/3 hinzufigen
anthrazit lichtgrau
Efb Busch-Welcome
= u Aulenstation Video,
) WE]DDIT-!B Gehduse AP Gr.2/3 O 1-_ﬂnl'rali:l:wma Gah#use AP Gr.2/3 o Rt
anthrazit lichtgrau

hinzufigen
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Plausibilitatskontrolle

Die eingegebene Konfiguration wird wahrend der Eingabe standig auf Plausibilitat geprift. Sie
werden demnach wahrend der Planung auf unmdgliche Planungen aufmerksam gemacht.
AuBerdem erfolgt ein Hinweis, wenn Planungen nicht plausibel erscheinen, wenn z. B. die
Anzahl der Klingeltaster an der AuRenstation kleiner als die Anzahl der Wohnungen ist.
Dennoch kann die Planung so abgeschlossen werden, damit spezielle Anforderungen
umgesetzt werden koénnen.

Verkabelung

Die Art der Verkabelung ist in doppelter Hinsicht fiir eine Detailplanung wichtig. Einerseits ist
dies fir die Erstellung der Schaltplane wichtig, andererseits werden bei Videoanlagen je nach
Topologie Videoinnenverteiler notig.

Gebiude Innenstationen Aulenstationen Verkabalung Ergebnis

O  Sternverkabelung O Steigleitung

O Etagenverteiler O  Auf Etage durchgeschliifen
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

21.2

Schnellplanung

Was kostet eigentlich eine Tursprechanlage fir ein 12-Famlienhaus? Diese oder ahnliche
Fragen missen Sie schnell mal beantworten kdnnen. Sei es als Elektroinstallateur oder
Mitarbeiter vom ElektrogroRhandel. Jetzt geht es darum mdglichst schnell einen verlasslichen
Preis zu bekommen, bei dem keine Systemkomponenten vergessen werden. Denn es macht
bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung einen Unterschied, ob sich in jeder
Wohnung nur eine Innensprechstelle befindet oder im Extremfall sogar die maximale Anzahl
von vier Innensprechstellen.

Ein Wohnungstyp — eine Haustiir

Das ist der denkbarste einfachste Fall. Fir die Planung bendtigen Sie keine 60 Sekunden.
Legen Sie die Anzahl der Wohnungen fest und definieren Sie die Innensprechstellen, egal ob
Audio oder Video. In diesem Fall sind beispielhaft 12 Wohnungen geplant worden. Bei den
AuRenstationen wird sofort die passende Anzahl an Klingeltaster berticksichtigt. Als Ergebnis
erhalten Sie eine Stlckliste und einen Preis mit allen bendtigten Systemkomponenten.

Gebiude Innenstationen Ay Benstationen Ergebnis
Wohnung 1 m E? |El ﬁ'ﬁ = Filter

. . - Farb Alle
Busch-Welcome Innenstation Audio - bk B
Typ = Audio E= Video

Typ: Innenstation Léschen

Farbe: studioweiss matt Schalterprogramm  Aufputzgerite I-I

Busch-Welcoma
Innenstation Audio mit
Hérer Innenstation

hinzufligen
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Mehrere Wohnungstypen — mehrere Haustiiren

Planen Sie ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Aus-stattungsniveaus, kénnen Sie mehrere
Wohnungstypen anlegen, benennen und die jeweilige Anzahl bestimmen. Dabei wird dann
automatisch bertcksichtigt, wie sich die Innensprechstellen auf die Wohnungen verteilen. Diese
Information ist fir die automatische Berechnung der Spannungsversorgung wichtig.

In diesem Beispiel wurden neun Standard-Wohnungen und eine Komfort-Wohnung geplant.

Gebéude Innenstationen AuRenstationan Ergabnis m
Standard 8 Knmfart [ENEMN il — Filter

—wm  Farbe Alle B

Busch-WelcomePanel
Typ O Audio @ Video
Iﬁ I Typ: Innenstation Loschan

i ouzgeriee [
Farbe: studioweiss matt Schalterprogramm | Aufputzgeriite

Innenstation Video mit 17, 8 cm [7") Touch-Display
Busch-WealcomePansl

Innanstation

hinzufiigen

Busch-\WelcomaPanel
Innenstation

hinzufigen

AuBenstation und Verkabelung

Die Aulenstationen werden ebenso wie bei der Detailplanung angelegt. Eine Verkabelungsart
kann nicht angegeben werden.

213 Ergebnis und Dokumentation
Ausgabe
Die Ergebnisse werden sowohl im Busch-Welcome® Konfigurator direkt angezeigt, als auch als
PDF Dokument in zwei Varianten angeboten. Fir die Angabe eines Ange-botes zur Bestellung
der Artikel beim Elektrogrol3handel kénnen Sie die Stickliste als PDF-Dokument ausgeben.
Dokumentation
I
| ]
Konfigurator PDF Dokument
|
| |
T Ausfihrliche
St[;l;\:':;:m Stiickliste Planungs-
dokumentation
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Browser

Im Busch-Welcome® Konfigurator wird Ihnen sofort das Ergebnis lhrer Planung in Form einer
Stilickliste ausge-geben. Sie erhalten eine Summe der Katalogpreise sowie Teilsummen, fiir
Innen- und AuRenstationen.

Gebdude Innenstationen AuBenstationen Ergebnis

3 ¥ Innenstaticnen 1.180,00
Innenstationen e 5
¥ Aulenstationen 1.250,00
9 x Standard £
1 Busch- 960,00 € 540,00 € 2 Alla 2.430,00
Welcame €
Innenstation
Audio mit
Harer Laden Sie Ihre Stlickliste herunter §

¥ 9 x Standard 540,00 €

1 x Komfortwohnung

2 |! I Busch- 1x 640,00 € 640,00 €
: WalcomaPanel

I 1 x Komfortwohnung 640,00 €

¥ Innenstationen 1.180,00 €

Aulkenstationen ——
Station
3 = Busch- 1.250,00€
— Welcome
Aulenstation
= Video,
12-fach

7 Station 1.250,00

¥ Aullenstationen 1.250,00 €

I Alle 2,430,000 €
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

PDF-Dokument — Stiickliste mit Katalogpreisen

Wenn es lediglich darum geht, einen Preis zu wissen oder eine Stiickliste zu erhalten, reicht die
einfache Dokumentation aus. Diese ist inhaltlich identisch mit der Ansicht im Busch-Welcome®
Konfigurator und als PDF- Dokument schnell per E-Mail weitergeleitet oder ausgedruckt.

Stuckliste
Anzahl Bestell-Nr.

Baschreibung Preis in €

1 = B300-0-0264
M Busch-Welcome Aussenstation Video 4-fach weiss 1.060,00

1 8300-0-0014
Busch-Welcome Aussenstation Video 3-fach weiss 895,00

|

4 8300-0-0324
Busch-Welcome Innenstat Audio hirerlos weiss 76,00

1 — B300-0-0045
T = Busch-Welcome Systemzentrale REG 160,00

1 5 | 8300-0-0044
=—_ Busch-Welcome Schaltaktor TOr/ Licht REG 1 105,00

1 i 8300-0-0043
= Busch-Welcome Videoverteiler Aussen REG 75,00
Summe Brutto Listenpreis ohne Mw5t, 2.685,00

Wir bemihen uns die Informationen aktuell zu halten, kénnen aber keine Gewahr fur
Vallstandigkeit und Richtigkeit dibernehmen, Preisdnderungen vorbehalten / Produkte
Auflistung ohne Gewéhr.

== BUSCH-JAEGER

Dia Zukunft ist da.

<O
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Ausfiihrliche Planungsdokumentation

Eine ausfiihrliche Dokumentation der Tursprechanlage ist in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Im
Vorfeld bekommt der Kunde ein umfangreiches Angebot lber die Leis-tungen. Diese Art der
professionellen Prasentation gibt dem Kunden das Geflihl, gut aufgehoben zu sein.

Fir die Installation wird lhnen bei einer Detailplanung unter Berlicksichtigung der
Gebaudestruktur und der Kabelver-legung ein individueller Ubersichts- und AuRenschaltplan
berechnet und ausgegeben. Sie erhalten einen auf diese Anlage zugeschnittene
Dokumentation, die einerseits fur eine einfache und eindeutige Installation verantwortlich ist und
die andererseits zu Wartungszwecken detailliert Aufschluss dartber gibt, wie die
Tarsprechanlage installiert und angeschlossen ist.

Die mit Produktfotos bebilderte Stilickliste ist ebenfalls Bestandteil der Dokumentation.
Titelseite

Die Dokumentation beginnt mit einem individualisierten Titel, der den Namen von lhrem Kunden
oder von dem Bauvorhaben tragt.

BRALUmM

ELEKTRO GMBH

Sanierung Andreasquartier

© BUSCH-JAEGER
V Dessmnma
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

Ubersichtsverbindungsplan
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Planung mit dem Busch-Welcome® Konfigurator

AuBenschaltplan
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2.2 Projekte verwalten

Im Busch-Welcome® Konfigurator angemeldete Nutzer kénnen vor einer Konfiguration oder aus
einer laufenden Konfiguration heraus ein Projekt anlegen. Mit der Projektverwaltung kann der
Nutzer jederzeit wieder auf einmal erstellte Konfigurationen zugreifen und diese verandern.

Weiterhin bietet die Projektverwaltung auch die Mdglichkeit, die Planungsunterlagen nach den
Winschen des Nutzers zu individualisieren. Dazu kann er innerhalb der Projektverwaltung
Informationen bereitstellen, mit denen er die Ergebnisse seiner Konfiguration individuell fur den
Kunden gestalten und ausgeben kann:

= Projektname

= Logo

= Absenderadresse

= Titelzeilen und Bild Deckblatt

Die Vorteile auf einen Blick

= Auf Tablet und PC zu nutzen, ohne Installation

= Fir jede Planungssituation, ob Schnell- oder Grobplanung
= Intuitive Nutzung, komfortable Konfiguration

= Plausibilitatschecks helfen bei der richtigen Planung
= Alle relevanten Planungsunterlagen auf Knopfdruck
= Komfortable Projektverwaltung

= Planungsunterlagen auch individualisierbar
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Manuelle Planung und Installation

3.1

3.2

3.3

Manuelle Planung und Installation

Systemzentrale und Zusatzspannungsversorgung

Die Systemzentrale versorgt die anderen Busteilnehmer mit Spannung und steuert die
Kommunikation auf dem 2-Draht-Bus. Ausgehend von der Systemzentrale teilt sich der 2-Draht-
Bus in drei Buslinien auf — den AuRenbus- sowie die beiden Innenbuslinien.

Eine Systemzentrale stellt der Busch-Welcome® Anlage 65 Verbrauchseinheiten bereit. Mit
ihnen werden die angeschlossenen Gerate versorgt.

Die Busch-Welcome® Systemzentrale bietet ferner Anschlussméglichkeiten fiir einen Tiiroffner
und eine Flur- oder Wegebeleuchtung. Die Schaltzeiten kbnnen am Gerat eingestellt werden.

Zusatzspannungsversorgungen

An beliebiger Stelle an den Innenbuslinien kbnnen Zusatzspannungsversorgungen
angeschlossen werden. Sie dienen dem Anschluss von Innenstationen. Eine
Zusatzspannungsversorgung stellt 45 Verbrauchseinheiten bereit. Weder sie noch die daran
angeschlossenen Gerate belasten die Systemzentrale.

Die Verwendung von Zusatzspannungsversorgungen erhoéht die Anzahl der Gerate in einer
Anlage. Die maximalen Signal-reichweiten — von der Systemzentrale aus gemessen — erhéhen
sich nicht. Die Innenstationen kénnen an jeden der vier Ausgange der
Zusatzspannungsversorgung angeschlossen werden. Eine gleichmaflige Aufteilung auf die
Ausgange wird empfohlen.

In Videoanlagen oder gemischten Audio- und Videoanlagen kann die
Zusatzspannungsversorgung die Funktion eines 4-fach Videoverteilers ibernehmen. An die mit
OUT 1 bis 4 bezeichneten Klemmenpaare a1/b1 kann, bei sternformiger Verkabelung, jeweils
ein Busch-WelcomePanel® oder ein IP-Gateway angeschlossen werden.

Hinweis: Einfamilienhauser mit einer Turstation und bis zu vier Innengeraten kdnnen ohne
weitere Berechnung an der Systemzentrale betrieben werden. Bei groReren Installationen muss
die Summe der Verbrauchseinheiten anhand der nachfolgenden Tabelle berechnet werden. Als
Innengerate zahlen Audio- oder Video-Innenstation, IP-Gateways und Schaltaktoren UP fiir die
Ansteuerung bauseitiger Lautewerke.

Hinweis: Die Tabelle gilt nur fir Wohnungen mit ein bis zwei parallelen Innengeraten.

Mit dem neuen Busch-Welcome® Konfigurator wird die Planung und Kalkulation von Busch-
Welcome® Anlagen deutlich komfortabler und effizienter.

Bestimmung des Installationsumfangs

1. Schreiben Sie die Stlickzahl fir jedes in der Anlage befindliche Gerat in die Spalte # der
Tabelle

Multiplizieren Sie die Stuckzahl # mit dem Verbrauchs wert V
Summieren Sie die Ergebnisse aller Verbraucher

Summieren Sie die Ergebnisse aller Versorger

o~ wDbd

Ist das Ergebnis aus Summe Versorger — Summe Verbraucher negativ, fehlen Ihnen
Zusatzspannungversorgungen

o

Planen Sie weitere Zusatzversorgungen ein, bis das Ergebnis positiv ist!

Jedes Audiogerat im Parallelbetrieb wird als 2 Gerat gezahit.
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Manuelle Planung und Installation

Verbrauchsberechnung einer Busch-Welcome® Anlage

Gerate A"/ # Produkt

Innenstationen

Busch-Welcome® Innenstation Audio 1 D P
Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hérer 1

L+
Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display 2 9

@
Busch-WelcomePanel® 1 @

©
IP-Gateway 11 o

L+
Busch-free@home Panel 7 1 @

©
Busch-Welcome® Telefon Gateway 1

o

AuBenstationen Video

Busch-Welcome® Aufenstation Video, 1-fach, 2-fach, 3-fach 8 9

@
Busch-Welcome® AuRenstation Video, 4-fach, 6-fach 6 0

]
Busch-Welcome® AuRenstation Video, 8-fach, 12-fach 13 0

]
AuBenstationen Audio
Busch-Welcome® AuRenstation Audio, 1-fach, 2-fach, 3-fach 5 0

]
Busch-Welcome® AuRenstation Audio, 4-fach, 6-fach 6 0

]

Busch-Welcome® AuRenstation Audio, 10-fach, 15-fach 11

AuBenstation Video mit Zutrittskontrolle

Busch-Welcome® AuRenstation Video,

1-fach, 2-fach, 3-fach mit Fingerprint-Modul 10 0 °
Busch-Welcome® AuRenstation Video mit Tastatur-Modul 8 O

@
Busch-Welcome® AuRenstation Video, 10 O
1-fach, 2-fach, 3-fach mit Tastatur-Modul °
Busch-Welcome® AuRenstation Video, 10 o
1-fach, 2-fach, 3-fach mit Transponder-Modul °
AuBensation mit Zutrittskontrolle
Busch-Welcome® AuRenstation mit Fingerprint-Modul 2 0

©
Busch-Welcome® AuRenstation mit Tastatur-Modul 1

®
Busch-Welcome® Auenstation mit Transponder-Modul 1 @

&
Einbaumodule
Einbau-Audiomodul 2 9

®
Einbau-Tastenerweiterung 1

&
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Manuelle Planung und Installation

Gerate \' # Produkt
Kameramodul 4 Q

L+
Fingerprint-Modul 2 9

©
Tastatur-Modul 1

L+
Transponder-Modul 1

L+
Systemgerate
Busch-Welcome® Schaltaktor Tur/Licht 2 9

L+
Busch-Welcome® Schaltaktor Unterputz 1 Q

e
Summe Verbraucher
Zusatzspannungsversorgung 45

L+
Systemzentrale 65 @ 1 65

e
Summe Versorger
Summe der Versorger Summe Endergebnis

Verbraucher
] =

Kabeltypen und Signalreichweiten

Es werden folgende Kabeltypen mit einem Durchmesser von 0,8 mm empfohlen:
= Fernmeldeleitungen J-Y(St)-Y

= Kilingelleitungen YR

= Fernmeldeleitungen fur auRen A-2Y(L)2Y

Die Signalreichweiten fiir die Buslinien

Die Kabellange von der Systemzentrale zur am weitesten entfernten Innenstation oder
AuBenstation darf folgende Werte nicht Gberschreiten:

Angeschlossene Innen-

Buslinie bzw. AuBenstationen Signalreichweite
Aufienbus Audio 300 m
AuRenbus Audio/Video 100 m'
Innenbuslinie 1 Audio 300 m
Innenbuslinie 1 Audio/Video 100 m
Innenbuslinie 2 Audio 300 m
Innenbuslinie 2 Audio/Video 100 m

Hinweis: Die beiden getrennten Innenbuslinien 1 und 2 erlauben den Aufbau einer reinen
Audio-Linie mit 300 m Signalreichweite und einer Audio-Video-Linie mit 100 m Signalreichweite.

! Bei Anschluss von nur einer Busch-Welcome® AuRenstation Video an die AuRenbuslinie betragt die Signalreichweite 150 m.
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Manuelle Planung und Installation

Maximale Gerdteanzahl pro Innenbuslinie

Die maximale Gerateanzahl pro Innenbuslinie muss beachtet werden. Sie ist abhangig von der
Stromaufnahme der angeschlossenen Innenstationen:

Maximale Kabellédnge zwischen Spannungs-
Angeschlossener Maximale Anzahl an versorgung und der am weitesten entfernten
Geratetyp Innenstationen Innenstation

Busch-Welcome®
Innenstation Audio mit 30 Gerate 300 m
und ohne Horer

Busch-Welcome®
Innenstation Audio mit 30 Gerate 100 m?
Display

Busch-Welcome®
Innenstation Audio mit 6 Gerate 200 m
Display

Busch-Welcome®
Innenstation Audio mit 4 Geréate 100 m
Display

Busch-Welcome®
IP-Gateway fiir 4 Gerate 300 m
Busch-ComfortPanel®

Busch-WelcomePanel® 4 Gerate 100 m

Hinweis: Die angegebene maximale Kabellange gilt fir Kabel mit 0,8 mm Durchmesser. Bei 0,6
mm Durchmesser halbiert sich die Kabellange.

2 Die im Vergleich zur Signalreichweite verkiirzte Kabellange bei der Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display ergibt sich aus
der erhdhten Stromaufnahme im Vergleich zur Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Horer. Bei Uberschreiten der maximalen Anzahl
der Gerate an der Systemzentrale muss eine Zusatzspannungsversorgung eingesetzt werden. Fir jeden der vier Ausgange der
Zusatzspannungsversorgung gelten wiederum die in der Tabelle angegebenen Gerateanzahlen und Kabellangenbegrenzungen.
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Manuelle Planung und Installation

Anschluss am Innen- und AuBenbus der Systemzentrale

Die Kommunikation wird bei einer Busch-Welcome® Anlage uber den Tarruf von Aufden nach
Innen aufgebaut. Der AulRenbus wird daher an den Eingang IN Klemmen a2/b2 der
Systemzentrale angeschlossen. An die Ausgange OUT 1 und OUT 2 Klemmen a1/b1 kann
jeweils eine Innenbuslinie angeschlossen werden.

AulBenbus Innenbus
pl— =
o)
I —— a1 ﬂ
a2 b1 Bl
83205AP-xxx
AuBenstation Audio s
8310x/x-300¢ 2000000000 ‘
b -

W = ot m

e =
N =

= N )
2 s 12 83210 AP-xxx
2 =
= n
AuRenstation Video é:’_;'; @ o0 00 B
831 2x/x-xxx @ 168 83200 U
) )i L ;/ L
e N

8311

—

|

83220 AP-xxx

=8 —

83110 u. 83501-101

83221 AP-xxx
83325/2 83100/70 =
[T=
%7‘ 83350
83330 83100/7
Com -
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Hinweise zur Verkabelung und Installation:

= Alle Zweige des Leitungsnetzes sollten Uber ein angeschlossenes Busgerat (z. B. eine
Innenstation, Aul3enstation oder ein Systemgerat) terminiert sein. Es durfen also keine
offenen Zweige vorhanden sein.

= Zum Vermeiden von Interferenzen sollte die Systemzentrale nicht in unmittelbarer Nahe zu
Klingeltransformatoren oder anderen geschalteten Spannungsversorgungen montiert
werden.

= Die Leitungen des Systembusses sollten nicht zusammen mit 230-V-Kabeln verlegt werden.
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3.4

3.41

= Die Anschlussleitungen fur Turéffner sollten nicht in demselben Kabel wie die Leitungen des
2-Draht-Busses verlegt werden. Als Tiréffner sind hochohmige Turéffner 12 V AC
mindestens 20 Ohm zu verwenden.

= Ubergénge zwischen verschiedenen Kabeltypen sollten vermieden werden.

= In einem vier- oder mehradrigen Kabel sollte nur ein Adernpaar fur den 2-Draht-Bus
verwendet werden.

= Der beim Durchschleifen des 2-Draht-Busses an einem Gerat ankommende und abgehende
Bus darf nicht im selben Kabel verlegt werden.

= |nnen- und Auflenbus diirfen nicht in einem Kabel geflihrt werden.
= Die Adernpaare verschiedener Innenbuslinien durfen nicht im selben Kabel verlegt werden.
= Die Innenbuslinien dirfen nicht miteinander verbunden werden.

= In einer Busch-Welcome® Anlage ist fir jede Wohnung ein Etagenruftaster zum Anschluss
an eine Innenstation vorgesehen. Falls vorhanden, kbnnen zwei Adern des Kabels
verwendet werden, in der auch der 2-Draht-Bus gefiihrt wird. Die maximale Entfernung von
der Innenstation zum Etagenruftaster darf 50 m betragen.

Topologie-Regeln fiir Busch-Welcome® Anlagen

Innenstationen, AuRenstationen und Systemgerate missen nach den Topologie-Regeln fiir
Busch-Welcome® Anlagen an die Systemzentrale angeschlossen werden.

Topologie-Regeln fiir Audio-Anlagen

Zur Planung einer Busch-Welcome® Audio-Anlage, in der neben den Steuerinformationen
lediglich ein Audiosignal auf dem 2-Draht-Bus Ubertragen wird.

Audio-Anlage: Anschluss von Geraten am AuBenbus

Folgende Gerate werden neben der Systemzentrale Ublicherweise an den Aufienbus einer
Audio-Anlage angeschlossen:

= Busch-Welcome® AuRenstation Audio
= Einbau Audiomodul/Tastenerweiterung
= Schaltaktor Tur/Licht

=  Busch-Welcome® Schaltaktor UP

Es kénnen bis zu vier AuRenstationen in einer Busch-Welcome® Anlage betrieben werden. Die
Tuaro6ffner- und Lichtschaltfunktion der Tirstation 1 wird Giber die Systemzentrale realisiert. Fir
die Turstationen 2-4 kann jeweils ein Schaltaktor Tur/Licht fur die Turéffnerfunktion und ein
weiterer Schaltaktor Tur/Licht fiir eine Lichtschaltfunktion angeschlossen werden.

Der Anschluss erfolgt direkt am Aufienbus. Bei zwei oder mehr Auf3enstationen ist eine
sternférmige Verdrahtung zu wahlen. Der Sternpunkt sollte sich méglichst nah an der
Systemzentrale befinden.

Es ist unerheblich, ob der Au3enbus von einer Au3enstation Audio oder einem Schaltaktor
terminiert wird.

Hinweis: Weder die Busch-Welcome® Aulenstation Audio noch der Schaltaktor haben einen
Schalter flir den Abschlusswiderstand.

Audio-Anlage: Anschluss von Geraten am Innenbus

An einer Innenbuslinie der Systemzentrale kdnnen folgende Gerate angeschlossen werden:
= Busch-Welcome® Innenstationen Audio

=  Busch-Welcome® Schaltaktor UP

= Telefon-Gateway

=  Busch-Welcome® Zusatzspannungsversorgungen, in Anlagen, in denen mehr als 65
Verbrauchseinheiten angeschlossen werden.
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Beim Verdrahten der Gerate gibt es zwei Moglichkeiten: Durchschleifen und
Leitungsabzweigungen (,Stichleitungen®). Beide Varianten kdnnen innerhalb einer Anlage
kombiniert werden. (Abb. 1)

Audio-Anlage: Durchschleifen des Innenbusses

Fir eine durchgehende Buslinie wird beim Durchschleifen an jedem Gerat der ankommende
und abgehende 2-Draht-Bus parallel angeschlossen. Am Ende der Buslinie muss ein Gerat
angeschlossen sein, damit die Buslinie nicht ,offen” bleibt. In allen Geraten der Audio-Anlage
sollte der Abschlusswiderstand nicht aktiviert werden. Der Schalter ,RC* steht jeweils auf
,OFF*.

Audio-Anlage: Innenbus mit Stichleitungen

Alternativ zum Durchschleifen kénnen Gerate auch am Ende einer Leitungsabzweigung bzw.
Stichleitung angeschlossen werden. Ein typisches Beispiel fur diese Installationsweise ist eine
Steigleitung im Gebaude, die die Etagen miteinander verbindet. Auf den Etagen zweigen
Stichleitungen zu den Wohnungen ab.

In einer Audio-Anlage kann eine Topologie mit einer Steigleitung und mehreren Stichleitungen
leicht aufgebaut werden. Dazu werden die Buslinien an den Abzweigungen parallel geschaltet.
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Abb. 1:  Schematischer Aufbau einer Busch-Welcome® Audio-Anlage
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3.4.2 Topologie-Regeln fiir Video-Anlagen
Eine Busch-Welcome® Video-Anlage mit Ubertragung der Steuerinformationen, des
Audiosignals sowie des Videosignals wird wie folgt geplant:
Video-Anlage: Anschluss von Geraten am AuBenbus

Zum Aufbau einer Video-Anlage kdnnen dieselben Gerate wie zum Aufbau einer Audio-Anlage
verwendet werden. Also Systemzentrale, Busch-Welcome® AuRenstationen Audio und
Innenstationen Audio.

Daruber hinaus werden Ublicherweise folgende Gerate an den Auf3enbus einer Video-Anlage
angeschlossen:

= Busch-Welcome® AuRenstation Video
= Einbau Audiomodul/Tastenerweiterung Kameramodul
= Busch-Welcome® Videoverteiler AuRen

Bei einer Video-Anlage sind zum Verdrahten mehrerer Busch-Welcome® AuRenstationen Video
lediglich Abzweigungen mit jeweils einem Videoverteiler Aulen erlaubt. Weitere Gerate — wie
die Schaltaktoren Flur/Licht oder Busch-Welcome® AuRenstationen Audio — kénnen mittels
Durchschleifen angeschlossen werden.

Bei zwei oder mehr AuRenstationen ist eine sternférmige Verdrahtung zu wahlen. Der
Sternpunkt sollte sich moglichst nah an der Systemzentrale befinden (Abb. 2).

Es ist unerheblich, ob der AuRenbus von einer Auf3enstation Audio, Video oder einem
Schaltaktor terminiert wird.
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Abb. 2:  Schematischer Aufbau einer Busch-Welcome® Video-Anlage
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Video-Anlage: Anschluss von Gerdten am Innenbus

Zusatzlich zu den Busch-Welcome® Innenstationen Audio werden — je nach Struktur der
Anlage — die folgenden Gerate am Innenbus angeschlossen:

= Busch-WelcomePanel®

= Busch-Welcome® IP-Gateway

= Videoverteiler Innen

= Busch-Welcome® Schaltaktor UP

=  Busch-Welcome® Zusatzspannungsversorgungen, in Anlagen, in denen mehr als 65
Verbrauchseinheiten angeschlossen werden.

Video-Anlage: Durchschleifen des Innenbusses

Wie bei einer Audio-Anlage kann auch bei einer Video-Anlage der 2-Draht-Bus von Gerat zu
Gerat durchgeschliffen werden. So ergibt sich eine durchgehende Buslinie. Am letzten Gerat
der Buslinie muss der Abschlusswiderstand aktiviert werden — der Schalter ,RC* steht auf ,ON*.
Bei allen anderen Geraten steht der Schalter auf ,OFF*.

Video-Anlage: Stichleitungen Innenbus (Abb. 3)

Alternativ zum Durchschleifen kdnnen Gerate auch bei der Video-Anlage per Stichleitung
angeschlossen werden. In diesem Fall ist an allen Abzweigungen ein Videoverteiler Innen
einzusetzen.

Die Videoverteiler Innen existieren als Reiheneinbaugerat zur Montage in einer Unterverteilung
oder als Einbaugerat zur Unterputzmontage in einer Abzweigdose. Am letzten Gerat jeder
Stichleitung und am Ende der Steigleitung muss der Abschlusswiderstand aktiviert werden —
der Schalter ,RC* steht auf ,ON*.
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Installation der AuBenstationen (Abb. 4, Abb. 5)

Schematischer Aufbau einer gemischten Busch-Welcome Audio-Video-Anlage

Fir alle AuRenstationen ist eine farblich abgestimmte Montagedose zur Unterputz- und zur
Aufputzmontage erhaltlich.

Die Aufputzmontage eignet sich fur alle Wandarten, ob Putz, Klinker oder Hohlwand. Besonders

empfohlen wird sie bei Wanden mit Warmedammverbundsystem (WDVS). Dabei sollte auf
geeignetes Befestigungsmaterial geachtet werden.

Die Unterputzmontage ist auf den genannten Wandtypen ebenfalls leicht moglich. Denn die
Montagedose hat einen umlaufenden Rahmen. Zur Unterputzmontage in einer Hohlwand

(Starke zwischen 2 und 25 mm) ist ein aus Montageankern bestehendes Montageset erhaltlich.

(Ausschnittmal3e und Einbauhinweise finden Sie in Kapitel 7).
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Fir leichtes Verputzen nach Herstellung einer Maueraussparung fur die Unterputzmontage ist
eine Einputzdose erhaltlich. Diese wird hierzu in die Maueraussparung eingesetzt. Nach dem
Verputzen kann die Unterputzmontagedose in die Einputzdose eingesetzt werden.

Zur Demontage der Abschlussleiste sollte rechts von der AufRenstation ein Abstand von 1 cm

freibleiben.

Um das Wechseln der Namensschilder bei montierter Auf3enstation zu ermdglichen, sollte
unterhalb der AuRenstation ein Abstand von 10 cm freibleiben. Ist dies nicht moglich, muss die
AuRenstation zum Wechseln der Namensschilder aus der Montagedose entnommen werden.

Hinweis: Die Kamera der Busch-Welcome® Aufenstation Video sollte nicht auf starke
Lichtquellen — wie Stralenlaternen — gerichtet sein. Schon bei der Wahl des richtigen Orts der
Montage sollte darauf geachtet werden. Lampen im Eingangsbereich sollten das Gesicht des
Besuchers gleichmalig beleuchten. Die empfohlene Einbauhdhe betragt 1,50 m. So werden
Personen mit durchschnittlicher KérpergréfRe optimal erfasst. Helle oder kontrast-reiche
Hintergriinde sind zu vermeiden. Sie kénnten die Bildqualitat mindern.

Abb. 4:
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Abb. 5:  Erfassungswinkel der Kamera
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3.6 Installation der Innenstationen

Die Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Horer, Audio freisprechend und das Busch-
WelcomePanel® sind als Aufputzgerate leicht mithilfe des beiliegenden Montagerahmens
installierbar. Die Gerate kdnnen auch auf einer handelsiblichen 58er-Unterputzdose montiert
werden.

Die Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display kann im Design verschiedener
Schalterprogramme installiert werden und passt so zu dbrigen Lichtschaltern und Steckdosen
einer Wohnung. Zur Montage werden jeweils zwei 58er-Unterputzdosen bendtigt.

Weitere Details finden Sie in den Bedienungsanleitungen.

3.7 Installationshinweise fiir die Systemgerite

Empfehlung: Sdmtliche Reiheneinbaugerate sollten in der zentralen Verteilung des Gebdudes
angebracht werden. Je nach GréRRe des Gebaudes und der gewahlten Topo-logie kann davon
abgewichen werden. Zum Beispiel bei Installation einer Zusatzspannungsversorgung — zum
Anschluss der Gerate — in der Unterverteilung der Wohnung. Der Busch-Welcome
Videoverteiler Innen UP eignet sich fir die Montage in Steigleitungen unterhalb eines
Etagenruftasters in einer tiefen Unterputzdose.
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4 Anschlussbeispiele

Zusatzlich zu den nachfolgend ausgefiihrten Anlagenbeispielen finden Sie eine Vielzahl
weiterer, detaillierter Schaltungsunterlagen auf der Busch-Jaeger Homepage unter der Internet-
Adresse www.busch-jaeger-katalog.de.

Die Schaltbilder finden Sie bei den AuRenstationen unter dem MenUpunkt ,Schaltplane®. Unter
der Aulenstation Video 6-fach, befinden sich zum Beispiel alle Schaltungsunterlagen fir eine
Anlage mit 6 Wohneinheiten.

4.1 Anlagentyp: Zutrittskontrolle, eine AuRenstation

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuBenstation mit
Zutrittskontrolle sowie den dazugehdrigen Netzversorgungs- und Steuergeraten. Es kann
zwischen einem Fingerprint-Modul 83100/70-66x, einem Tastatur-Modul 83100/71-66x oder
einem Transponder-Modul 83100/72-66x gewahlt werden.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,TUur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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4.2 Anlagentyp: Audio-AuBenstation mit Zutrittskontrolle liber Tastatur-Modul
Anlagenbeschreibung:
Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® Auenstation Audio mit
Tastatur-Modul 83102/71/1-66x und einer Klingeltaste, einem Schaltaktor UP 83335 U, sowie
einem IP-Gateway 83342, einem Telefon-Gateway 83350, den Netzversorgungs- und
Steuergeraten.
Mit dem Schaltaktor kann das Licht Uber die Lichttaste am Tastatur-Modul geschaltet werden.
Um die Programmierung komfortabler zu gestalten, kann ein IP-Gateway eingesetzt werden.
Die Inbetriebnahme der Anlage ist jedoch auch ohne das IP-Gateway mdglich.
Durch ein Telefon-Gateway kénnen Klingeltasten einer Telefonnummer in einer Telefonanlage
zugeordnet werden. Uber das Tastatur-Modul kénnen gezielt bis zu 99 Telefone Uber die
Telefonanlage angerufen werden.
Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tir 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit moglich.
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Abb. 7:  Audio-Aulenstation mit Zutrittskontrolle liber Tastatur-Modul
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4.3

Anwendung Gewerbebetrieb mit Empfang

= Turkommunikation Uber die Telefonanlage: Uber die Ruftaste an der AuRenstation wird das
Telefon am Empfang angerufen.

= Tastatur-Modul: Uber das Tastatur-Modul kénnen gezielt bis zu 99 Telefone Uber die
Telefonanlage angerufen werden.
= Anruf des jeweiligen Telefons Uber die Innenstationsadresse + _ Taste.

-

= Zum Tiréffnen 3- bis 8-stelligen Code + .= -Taste eingeben.

« Lichtschalten iiber Schaltaktor 83335 U mit __-Taste.
= Komfortable Programmierung Uber IP-Gateway 83342.
Anlagentyp: Zutrittskontrolle mit Schaltaktor Tir/Licht (83330)

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus bis zu vier Welcome AuRenstationen mit einem
Zutrittskontroll-Modul, z.B. einer Busch-Welcome® Aufenstation mit Fingerprint-Modul
83100/70-660, einer Busch-Welcome® AuRenstation mit Tastatur-Modul 83100/71-660, einer
Busch-Welcome® AuRenstation mit Transponder-Modul 83100/72-660, sowie einem Busch-
Welcome® Einbau Fingerprint-Modul 83170-660.

Neben der Systemzentrale 83300 wird je zusatzlicher AuRenstation ein Busch-Welcome®
Schaltaktor Tur/Licht 83330 bendtigt. Die Spannungsversorgung der zusatzlichen Tiréffner
erfolgt Uber den Klingeltransformator 83315.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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4.4

Anlagentyp: Video-AuBenstation mit Zutrittskontrolle iiber Finger-Print-
Modul, Schaltaktor (83335 U), IP-Gateway (83342) und Innenstation

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation Video mit
Fingerprint-Modul 83122/70/1-660 und einer Klingeltaste, sowie einer Innenstation und den
dazugehdrigen Netzversorgungs- und Steuergeraten.

In Kombination mit dem Schaltaktor 83335 U, kdnnen mit unterschiedlichen Benutzerfingern die
jeweiligen potentialfreien Kontakte geschaltet werden. Dadurch ergeben sich verschiedene
Moglichkeiten Drittanbietergerate anzusteuern.

Die Programmierung erfolgt Uber das IP-Gateway 83342.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aulienstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit moglich.

Hinweis/Zusatzfunktion:

Uber ein mit der Busch-Welcome® Tarkommunikationsanlage konfiguriertes IP-Gateway und
der dazugehdrigen ,Welcome fir myBUSCH-JAEGER" APP werden Rufe lhrer Aufenstation
direkt an lhr mobiles Endgerat weitergeleitet. So konnen Sie sehen und hoéren, wer vor lhrer Tir
steht.
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Video-AuRenstation mit Zutrittskontrolle (iber Finger-Print-Modul, Schaltaktor (83335 U), IP-Gateway (83342) und

Innenstation

Abb. 9:
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4.5 Anlagentyp: Video-AuBenstation mit Zutrittskontrolle liber Transponder-Modul,
Schaltaktor (UP 83335 U) und Innenstation

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation Video mit
Transponder-Modul 83122/72/1-660 und einer Klingeltaste, sowie einer Innenstation.

In Kombination mit dem Schaltaktor UP 83335 U, kdnnen mit unterschiedlichen Schlisselkarten
die jeweiligen potentialfreien Kontakte geschaltet werden. Dadurch ergeben sich verschiedene
Moglichkeiten Drittanbietergerate anzusteuern.

Die Programmierung erfolgt Uber das IP-Gateway 83342.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aulienstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit moglich.

Hinweis/Zusatzfunktion:

Uber ein mit der Busch-Welcome® Tiirkommunikationsanlage konfiguriertes IP-Gateway und
der dazugehdrigen Welcome APP werden Rufe lhrer Turstation direkt an Ihr mobiles Endgerat
weitergeleitet. So kdnnen Sie sehen und héren, wer vor lhrer TUr steht.
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Abb. 10: Video-AuBenstation mit Zutrittskontrolle iiber Transponder-Modul, Schaltaktor (UP 83335 U) und Innenstation
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4.6 Video-AuBenstation, mit integriertem und externem Zutrittskontroll-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus zwei Busch-Welcome® Auenstationen mit
Zutrittskontroll-Modul, z.B. der Busch-Welcome® AuRenstation-Video mit Fingerprint-Modul
83121/70/1-660 und einer Klingeltaste und einer Busch-Welcome® AuBenstation mit
Fingerprint-Modul 83100/70-66x, sowie einer Innenstation und Netzversorgungs-Steuergeraten.

Die Ansteuerung des Turdéffners erfolgt Gber beide Zutrittskontrollmodule.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tir 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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Video-Aul3enstation, mit integriertem und externem Zutrittskontroll-Modul

Abb. 11:
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4.7 Anlagentyp: Video-AuRBenstation mit Zutrittskontroll-Modul und Video-Innenstationen

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation Video mit
Zutrittskontrolle und drei Klingeltasten, sowie einer Innenstation und Netzversorgungs-
Steuergeraten.

Es kann, fur die AuRenstation, zwischen einem Fingerprint-Modul 83121/70/3-66x, einem
Tastatur-Modul 83121/71/3-66x oder einem Transponder-Modul 83121/72/3-66x gewahlt
werden.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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Abb. 12: Video-AuBenstation mit Zutrittskontroll-Modul und Video-Innenstationen
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4.8 Anlagentyp: Video-AuBenstation mit Tastatur-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation Video mit
Tastatur-Modul 83121/71-66x, einem Schaltaktor UP 83335 U, sowie einer Innenstation und
Netzversorgungs-Steuergeraten.

Mit dem Schaltaktor kann das Licht Uber die Lichttaste am Tastatur-Modul geschaltet werden.
Der Turruf erfolgt Gber das Tastatur-Modul.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tir 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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Abb. 13: Video-AuBenstation mit Tastatur-Modul

Funktionen am Tastatur-Modul

-Taste eingeben.

Zum Turéffnen 3- bis 8-stelligen Code + .75

-Taste.

o

Anruf einer Innenstation mit der Adresse der Innenstaation +

~_-Taste.

¥

Lichtschalten tGber Schaltaktor 83335 U mit
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4.9 Anlagentyp: Video-AuRBenstation mit Zutrittskontroll-Modul als Einbaukomponenten

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einem Einbau Audiomodul 83110 und
Kamera 83501- 101 mit der Anschlussmdglichkeit flr 8 bauseitige Klingeltasten, einem
Busch-Welcome® Einbau Tastatur-Modul 83171-660 und Netzversorgungs-Steuergeraten.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aul3enstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschliel3en. Zwischen Tiir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tir 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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Abb. 14: Video-AulRenstation mit Zutrittskontroll-Modul als Einbaukomponenten
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4.10 Anlagentyp: Video-AuRBenstation mit Zutrittskontroll-Modul

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® Auenstation Video mit
Zutrittskontrolle und drei Klingeltasten, einer Busch-Welcome® AuBenstation mit
Zutrittskontrolle, sowie einer Innenstation und Netzversorgungs-Steuergeraten.

Es kann, fir die AuRenstation Video mit Zutrittskontrolle, zwischen einem Fingerprint-Modul
83121/70/3-66x, einem Tastatur-Modul 83121/71/3-66x oder einem Transponder-Modul
83121/72/3-66x gewahlt werden.

Fir die AuRenstation mit Zutrittskontrolle kann zwischen einem Fingerprint-Modul
83100/70-66x, einem Tastatur-Modul 83100/71-66x oder einem Transponder-Modul
83100/72-66x gewahlt werden.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aulienstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tur 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit moglich.
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4.11 Anlagentyp: Video-AuBenstation mit Zutrittskontroll-Modul als Einbaukomponenten

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einem Einbau Audiomodul 83110 und

Kamera 83501-101 mit der Anschlussmaoglichkeit fiir 8 bauseitige Klingeltasten, den
Busch-Welcome® Auenstationen mit Zutrittskontrolle Einbauversion, mit Tastatur-Modul
83171-660, Fingerprint-Modul 83170-660 und Transponder-Modul 83172-281, sowie einer
Innenstation und Netzversorgungs-Steuergeraten.

Als Innenstation kann das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx eingesetzt werden. Eine
Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aul3enstation oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons aufgebaut.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschliel3en. Zwischen Tiir- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung.

Nach der Inbetriebnahme und der Einrichtung eines Benutzers fir die Funktion ,Tir 6ffnen”, ist
die Zutrittsfunktion jederzeit mdglich.
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Abb. 16: Video-AulRenstation mit Zutrittskontroll-Modul als Einbaukomponenten
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412 Anlagentyp: Audio EFH, eine Tiirstation (Abb. 17)

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation
Audio 83101/1-xxx mit einer Klingeltaste. Als Innenstationen kénnen die Gerate 83205 AP-xxx,
83210 AP-xxx oder 83200 U eingesetzt werden.

Eine Verbindung wird durch Klingeln an der Auenstation aufgebaut oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithdrsperre verhindert den Aufbau einer
Verbindung von einer Innenstation zur Auf3enturstation, wenn bereits eine Verbindung zu einer
anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert hdchstens zwei Minuten und wird
danach automatisch beendet.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschliel3en. Zwischen Tirruf- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen flinf wahlbare Klingeltone zur
Verfligung. Die Turéffnerfunktion ist jederzeit moglich.

Zusatzfunktionen:
Es besteht die Mdglichkeit, bis zu vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang fir den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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413 Anlagentyp: Audio MFH
4.13.1 Audio MFH, eine Tiirstation (Abb. 18)

Verkabelung:
Steigleitung mit Abzweigen
Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® AuRenstation
Audio 8310x/x-xxx mit bis zu 15 Klingeltasten. Als Innenstationen kénnen die Gerate
83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx oder 83200 U eingesetzt werden.

Eine Verbindung wird durch Klingeln an der Aulenstation aufgebaut oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithdrsperre verhindert den Aufbau einer
Verbindung von einer Innenstation zur Auf3enturstation, wenn bereits eine Verbindung zu einer
anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert héchstens zwei Minuten und wird
danach automatisch beendet.

An jeder Innenstation besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlie3en.
Zwischen Turruf- und Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen flinf
wahlbare Klingeltdne zur Verfiigung. Die Tiréffnerfunktion ist jederzeit moglich.

Zusatzfunktionen:

Je Wohneinheit besteht, unter Berlicksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten, die
Moglichkeit, bis zu vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang fir den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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Abb. 18: Audio MFH, eine Tlirstation
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4.13.2 Audio MFH mit Einbau-Audiomodul (Abb. 19)

Verkabelung:
Steigleitung mit Abzweigen
Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einem Einbau-Audiomodul 83110 mit der
Anschlussmaglichkeit fir 8 bauseitige Klingeltasten. Erweiterbar mit der Einbau-
Tastenerweiterung 83111 um je 12 Klingeltasten, bis zu einem Maximalausbau von 99
Klingeltasten, unter Berlcksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten. Als
Innenstationen kdnnen die Gerate 83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx oder 83200 U eingesetzt
werden.

Eine Verbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation aufgebaut oder an der Innenstation
durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithdrsperre verhindert den Aufbau einer
Verbindung von einer Innenstation zur Auflentiirstation, wenn bereits eine Verbindung zu einer
anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert héchstens zwei Minuten und wird
danach automatisch beendet.

An jeder Innenstation besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlie3en.
Zwischen Turruf- und Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen finf
wahlbare Klingeltdne zur Verfugung. Die Turéffnerfunktion ist jederzeit mdoglich.

Zusatzfunktionen:

Je Wohneinheit besteht, unter Berlicksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten, die
Moglichkeit, bis zu vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang fir den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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Abb. 19:  Audio MFH mit Einbau-Audiomodul
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414 Anlagentyp: Audio mit 2 bis 4 Tiirstationen (Abb. 20)

Verkabelung der Tiiren:
Sternférmig
Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage Audio kann auf bis zu vier Busch-Welcome® AuRenstationen
8310x/x-xxx oder Einbau-Module 83110 und 83111 erweitert werden. Als Innenstationen
kénnen die Gerate 83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx oder 83200 U eingesetzt werden.

Je zusatzlicher Tiirstation wird ein Busch-Welcome® Schaltaktor Tiir/Licht 83330 fiir die
Ansteuerung eines Turdffners bendtigt. Die Spannungsversorgung der zusatzlichen Turdffner
erfolgt iber den Klingeltransformator 83315.

Eine Verbindung wird durch Klingeln zu der rufenden Auf3enstation aufgebaut. Die Zuordnung
der Turéffnerfunktion erfolgt automatisch tber den Klingelruf. Ohne erfolgten Klingelruf ist die
an der Innenstation eingestellte ,Standard-AuRenstation aktiv.

Verbindungen, die an einer Auenstation aufgebaut werden, haben stets eine héhere Prioritat
als bestehende Verbindungen. Dies bedeutet, dass eine vorhandene Verbindung unterbrochen
wird, sobald an derselben AulRenstation ein anderer Teilnehmer gerufen wird.

Bei zwei oder mehr AulRenstationen hat ein bestehender Ruf Vorrang, ein weiterer Ruf von
einer anderen Aul3enstation wird negativ quittiert.

Ein Bewohner kann keine Verbindung zu einer Auf3enstation aufbauen, wenn bereits eine
Verbindung besteht (Mithdrsperre). Eine belegte Busch-Welcome® Anlage wird an den
Innenstationen durch eine optische Ruckmeldung signalisiert.
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Abb. 20: Audio mit 2 bis 4 Tiirstationen
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Anschluss und Verwendung des Einbau-Audiomoduls in Audio-Tursprechanlagen (Abb. 21)
Einbau-Audiomodul:

Das Einbau-Audiomodul stellt die Basiskomponente dar. Sie verfugt Uber einen Lautsprecher
und ein Mikrofon, einen Anschluss an den 2-Draht-Bus, Bindreingdnge zum Anschluss von bis
zu 8 Klingeltasten sowie iber Schnittstellen firr die Verbindung mit den Einbau-
Tastenerweiterungen.

Einbau-Tastenerweiterung:

Die Einbau-Tastenerweiterung erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere Binareingange.
Das Einbau-Audiomodul kann mit bis zu 8 Einbau-Tastenerweiterungen verkettet werden, so
dass der Anschluss von bis zu 99 Ruftasten mdglich ist.

Anschluss des Tiiroffners:

Das Einbau-Audiomodul verflgt Gber ein eingebautes Relais, um den Turdffner zu schalten
(Anschlussklemmen 13/14). Diese Funktion ist vor allem im Renovationsfall interessant, wenn
eine altere Aullenstation ersetzt wird, Gber die der TUroffner bereits verdrahtet war.

Das Problem dieser Verdrahtung liegt in der Sicherheit der Anlage. Sollte ein Unbefugter das
Installationsfach des Briefkastens 6ffnen, kann er sich durch einfaches Kurzschlieen der
Leitungen Zugang verschaffen. Die Empfehlung sollte hier also lauten, eine solche Verdrahtung
nur fUr nicht sicherheitskritische Bereiche vorzunehmen (z. B. Gartentor).

83110 83300

a2 a2
b2 b2
|—1 3~ —

f ~12v/
14—

Tastenbeleuchtung
12V ~ (bauseits) 83315

@ o
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Anschluss und Verwendung des Einbau-Audiomoduls in Audio-Tiirsprechanlagen
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4.15 Anlagentyp: Video EFH, eine Tiirstation (Abb. 22)

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® Aufenstation Video
83121/1-xxx mit einer Klingeltaste. Als Innenstation kénnen das Busch-Welcome® Panel
83220 AP-xxx oder die Audiogerate 83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx und 83200 U eingesetzt
werden.

Eine Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation aufgebaut oder an
der Innenstation durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithdrsperre verhindert den
Aufbau einer Verbindung von einer Innenstation zur Auf3entUrstation, wenn bereits eine
Verbindung zu einer anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert héchstens zwei
Minuten und wird danach automatisch beendet.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tirruf- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen flinf wahlbare Klingeltdne zur
Verfligung. Die Turéffnerfunktion ist jederzeit moglich.

Zusatzfunktionen:
Es besteht die Mdglichkeit, bis zu vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang flr den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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4.16 Anlagentyp: Video MFH, eine Tiirstation (Abb. 23)

Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einer Busch-Welcome® Aufenstation Video
8312x/x-xxx mit bis zu 12 Klingeltasten unter Berlicksichtigung der erforderlichen
Verbrauchseinheiten. Als Innenstationen kénnen das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx
oder die Audiogerate 83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx und 83200 U eingesetzt werden.

Eine Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Auf3enstation aufgebaut oder an
der Innenstation durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithdrsperre verhindert den
Aufbau einer Verbindung von einer Innenstation zur Auf3entlrstation, wenn bereits eine
Verbindung zu einer anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert hdchstens zwei
Minuten und wird danach automatisch beendet.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlieRen. Zwischen Tirruf- und
Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen flinf wahlbare Klingeltdne zur
Verfligung. Die Turéffnerfunktion ist jederzeit moglich.

Zusatzfunktionen:

Unter Berucksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten besteht die Méglichkeit, bis zu
vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang flr den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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Abb. 23: Video MFH, eine Tiirstation
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Einbau-Audiomodul und Kamera (Abb. 24)
Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage besteht aus einem Einbau-Audiomodul 83110 und Kamera
83501-101 mit derAnschlussmdglichkeit fir 8 bauseitige Klingeltasten. Erweiterbar mit der
Einbau-Tastenerweiterung 83111 um je 12 Klingeltasten bis zu einem Maximalausbau von 99
Klingeltasten — unter Bericksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten. Als
Innenstationen konnen das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx oder die Audiogerate
83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx und 83200 U eingesetzt werden.

Eine Audio- und Videoverbindung wird durch Klingeln an der Aul3enstation aufgebaut oder an
der Innenstation durch Einschalten des Mikrofons. Eine integrierte Mithérsperre verhindert den
Aufbau einer Verbindung von einer Innenstation zur Auf3entlrstation, wenn bereits eine
Verbindung zu einer anderen Innenstation besteht. Eine Verbindung dauert héchstens zwei
Minuten und wird danach automatisch beendet.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Etagenruftaster (ERT) anzuschlief3en.

Zwischen Turruf- und Etagenruf besteht eine akustische Rufunterscheidung. Es stehen finf
wahlbare Klingelténe zur Verfiigung. Die Tiréffnerfunktion ist jederzeit moglich.

Zusatzfunktionen:

Unter Berlicksichtigung der erforderlichen Verbrauchseinheiten besteht die Méglichkeit, bis zu
vier Innengerate parallel zu betreiben.

Mit dem Schaltaktor Unterputz 83335 U kann ein bauseitiges Lautewerk angesteuert werden.
Daruber hinaus bietet der Aktor einen Binareingang fir den Anschluss eines Etagenruftasters.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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Abb. 24: Video MFH, eine Tlirstation — Einbau-Audiomodul und Kamera
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417 Anlagentyp: Video mit 2 bis 4 Turstationen (Abb. 25)

Verkabelung der Tiiren:
Sternférmig
Anlagenbeschreibung:

Die Busch-Welcome® Anlage Video kann auf bis zu vier Busch-Welcome® AuRenstationen
8312x/x-xxx oder Einbau-Module 83110 und 83111 erweitert werden.

Als Innenstationen kénnen das Busch-WelcomePanel® 83220 AP-xxx oder die Audiogerate
83205 AP-xxx, 83210 AP-xxx und 83200 U eingesetzt werden.

Je zusatzlicher Tiirstation wird ein Busch-Welcome® Schaltaktor Tiir/Licht 83330 und ein
Videoverteiler Auf’en 83325/2 bendtigt. Die Spannungsversorgung der zusatzlichen Turoffner
erfolgt iber den Klingeltransformator 83315.

Eine Verbindung wird durch Klingeln zu der rufenden Auf3enstation aufgebaut. Die Zuordnung
der Turdéffnerfunktion erfolgt automatisch tber den Klingelruf. Ohne erfolgten Klingelruf ist die
an der Innenstation eingestellte ,Standard-AuRenstation aktiv.

Verbindungen, die an einer AufRenstation aufgebaut werden, haben stets eine héhere Prioritat
als bestehende Verbindungen. Dies bedeutet, dass eine vorhandene Verbindung unterbrochen
wird, sobald an derselben AulRenstation ein anderer Teilnehmer gerufen wird.

Bei zwei oder mehr AulRenstationen hat ein bestehender Ruf Vorrang, ein weiterer Ruf von
einer anderen Aul3enstation wird negativ quittiert.

Ein Bewohner kann keine Verbindung zu einer Auf3enstation aufbauen, wenn bereits eine
Verbindung besteht (Mithérsperre). Eine belegte Busch-Welcome® Anlage wird an den
Innenstationen durch eine optische Ruckmeldung signalisiert.
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4.18 Anschluss und Verwendung des Einbau-Audiomoduls in Video-Tirsprechanlagen (Abb.
26)

Einbau-Audiomodul

Das Einbau-Audiomodul stellt die Basiskomponente dar. Sie verflgt Uber einen Lautsprecher
und ein Mikrofon, einen Anschluss an den 2-Draht-Bus, Binareingdnge zum Anschluss von bis
zu 8 Klingeltasten sowie Uber Schnittstellen fur die Verbindung mit den Einbau-
Tastenerweiterungen und dem Kameramodul.

Einbau-Tastenerweiterung

Die Einbau-Tastenerweiterung erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere Binareingange.
Das Einbau-Audiomodul kann mit bis zu 8 Einbau-Tastenerweiterungen verkettet werden, so
dass der Anschluss von bis zu 99 Ruftasten moglich ist.

Kameramodul

Fir Kameramodule gibt es keine normierte Montagebedingungen. Der Ausschnitt muss speziell
auf die Malde des Busch-Jaeger Kameramoduls angepasst werden. Dies muss bei der
Bestellung der Sprechplatte bzw. des Briefkastens berticksichtigt werden. Die Abmessungen
sind in Kapitel 7 (MalRzeichnungen, UP-Einbaugehause, Einbaumodule) detailliert angegeben.
Die empfohlene Einbauhdhe betragt 1,5 m.

Anschluss des Tiiroffners

Das Einbau-Audiomodul verfugt Gber ein eingebautes Relais, um den Turoffner zu schalten
(Anschlussklemmen 13/14). Diese Funktion ist vor allem im Renovationsfall interessant, wenn
eine altere AuRenstation ersetzt wird, Gber die der Turoffner bereits verdrahtet war. Das
Problem dieser Verdrahtung liegt in der Sicherheit der Anlage. Sollte ein Unbefugter das
Installationsfach des Briefkastens 6ffnen, kann er sich durch einfaches Kurzschlielen der
Leitungen Zugang verschaffen. Die Empfehlung sollte hier also lauten, eine solche Verdrahtung
nur fir nicht sicherheitskritische Bereiche vorzunehmen (z. B. Gartentor).

83110 83300
a2 a2

b2 b2

13 —
z

\.—
—
B

Tastenbeleuchtung
12V ~ (bauseits) 83315

® ~12v
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Abb. 26: Anschluss und Verwendung des Einbau-Audiomoduls in Video-Tiirsprechanlagen
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419 Anlagentyp: MFH Audio-Video in einer Anlage gemischt (Abb. 27)
Anlagenbeschreibung:
Der Mischbetrieb von Busch-Welcome® Audio und Video AuRenstationen als auch
Innenstationen ist méglich. Der Aufbau der Anlage erfolgt gemaf der Topologie und
Systembedingungen flr Videoanlagen.
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Abb. 27: MFH Audio-Video in einer Anlage gemischt
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Verwendung der beiden Innenbuslinien (Abb. 28)

An die Systemzentrale kdnnen zwei Innenbuslinien angeschlossen werden. Wird eine
Innenbuslinie nur fiir Audio genutzt, gelten in dieser Linie die Regeln und Reichweiten fiir
Audioanlagen. Es werden an den Abzweigungen keine Videoverteiler bendtigt und die
Abschlusswiderstande sind auf ,OFF*“ zu setzen.
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Abb. 28: Verwendung der beiden Innenbuslinien
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4.20 Anlagentyp: Audio-Video mit Zusatzspannungsversorgung (Abb. 29)

Anlagenbeschreibung:

Eine Systemzentrale stellt der Busch-Welcome® Anlage 65 Verbrauchseinheiten bereit. Mit
ihnen werden die angeschlossenen Gerate versorgt. Damit kbnnen — zum Beispiel in einem
Einfamilienhaus — eine Busch-Welcome® AuRenstation Video sowie bis zu vier Busch-
WelcomePanel® betrieben werden.

In einem Mehrfamilienhaus kann zum Beispiel eine Anlage mit einer Busch-Welcome®
AuBenstation Audio und 15 Klingeltasten und 30 Innenstationen Audio mit Horer (d. h. zwei pro
Wohnungen) an einer System-zentrale betrieben werden. Bei héherer Anzahl wird eine
Zusatzspannungsversorgung bendtigt.

Eine Zusatzspannungsversorgung stellt weitere 45 Verbrauchseinheiten fiir die Versorgung von
Busch-Welcome® Komponenten zur Verfligung.

Des Weiteren kann die Zusatzspannungsversorgung in Videoanlagen als Videoverteiler fiir vier
Stichleitungen verwendet werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die systemspezifischen Angaben zur Verkabelung, zu Reichweiten,
Verbrauchseinheiten und zur Systemtopologie in Kapitel 3 (Manuelle Planung und Installation).

Detaillierte Angaben zum Funktionsumfang der Busch-Welcome® Komponenten entnehmen Sie
Kapitel 8 (Sortimentsubersicht).
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Abb. 29: Audio-Video mit Zusatzspannungsversorgung
Beispiel fiir eine Beschaltung der Zusatzspannungsversorgung (Abb. 29)

An die Zusatzspannungsversorgung kénnen vier Innenbuslinien angeschlossen werden. Wird
eine Innenbuslinie nur fur Audio genutzt, gelten in dieser Linie die Regeln fur Audioanlagen. Es
werden an den Abzweigungen keine Videoverteiler bendtigt und die Abschlusswiderstéande sind
auf ,OFF* zu setzen. Der Einsatz einer Zusatzspannungsversorgung fuhrt nicht zu einer
Reichweitenerhéhung.
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4.21 Anlagentyp: Video mit IP-Gateway (Abb. 30)

Anlagenbeschreibung:

Als Ergadnzung zu den fest installierten Innensprechstellen kdnnen Uber das IP-Gateway 83342
bis zu vier Teilnehmer in die Busch-Welcome™ Anlage integriert werden. Als Teilnehmer
kommen in Frage Smartphones, Tablet-PCs (ab Android 4.0 und Cortex-A8 CPU und Apple ab
i0S 7), Busch-ComfortPanel® 8136/09-xxx bzw. 8136/12-xxx oder ein Busch-ComfortPanel®
8136. Verschiedene Teilnehmer kénnen miteinander gemischt werden, z. B. ein Busch-
ComfortPanel®, ein Tablet-PC und zwei Smartphones.

Die Konfiguration des IP-Gateways erfolgt komfortabel tiber einen beliebigen Web-Browser. Die
Konfigurationsseite ,App-Management” bietet die Méglichkeit bis zu vier mobile Endgerate zu
koppeln. Auf der Konfigurationsseite ,Zugehoriges ComfortPanel 3.x“ kdnnen bis zu drei
Benutzerprofile, mit unterschiedlichen Berechtigungen, fir die Anbindung der ComfortPanel
8136/09-xxx und 8136/12-xxx, angelegt werden.

Es kann ein Busch-ComfortPanel® 8136 auf der Konfigurationsseite ,Zugehdriges ComfortPanel
2.x" konfiguriert werden.

Hinweis: Das IP-Gateway verhalt sich wie eine Innenstation, d. h. es kann nur einer Klingeltaste
zugeordnet werden. Alle an das IP-Gateway angeschlossenen Teilnehmer arbeiten dann im
Parallelbetrieb.

Hinweis: Drahtlosverbindungen zu mobilen Endgeraten (WLAN) kénnen unterbrochen werden,
auch wenn das Netz normalerweise stabil ist. Als Erganzung zu mobilen Endgeraten empfiehlt
sich immer die Installation einer drahtgebundenen Innenstation um keine Rufe zu verpassen.

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 |81



Anschlussbeispiele

2 D | | o -

b2 e b2 : : L obl . Zum
IN ! H i ' Switch
al ~ al — al ~ al |
b1 = b1 — b1 — b1
ouT1 LN LN IN
Bitte hoch- | al
ohmigen b1
Tiroffner
verwenden our2 : X X
— 12V~ ] : i al ———— al
— 12V~ ; i bl ——— b1
13 : : ouT1 N i
Ty al - ~ al
10 : b1 — b1
I ! outz : . IN1
23 ] | ERT — | ERT — : ERT — . ERT —
23 | ERT | ERT ERT . ERT
24 :
= H
Ll :
L New
N 230V~ :
8312X i 83300 i 83220 AP | 83220AP | 833202U | 83220 AP 83342

ig--@-"-

o K10 K1 ;STA'H(]HX'H) x1 ;STA‘ITONX'IU X1 - | STATION X10 iSTATIDNX'IO X1
DO DO Yol @@@
101 D T RGN 10 3
; O RC EIN O RC EIN . EBERCEIN E RCEIN ‘ E RC EIN
E RC AUS . ERCAUS ORC AUS ORCAUS . ORCAUS

Abb. 30: Audio mit Telefon-Gateway Programmierung (iber ein IP-Gateway
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4.22  Busch-Welcome® Telefon-Gateway

Das Telefon spielt in immer mehr Bereichen des taglichen Lebens eine nicht mehr
wegzudenkende Rolle. Auch fur die moderne Turkommunikation lassen sich seine Vorteile
nutzen. Das zeigt jetzt das Busch-Welcome® Telefon-Gateway. Es kann die Funktion einer
Busch-Welcome® Innenstation erganzen und Turrufe entgegennehmen sowie diese mit einer
Telefonzentrale an analoge Festnetz-, DECT-, ISDN- oder Mobiltelefone weiterleiten.

Nachfolgend finden Sie einige Details zum Busch-Welcome® Telefon-Gateway:

Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingange einer
vorhandenen Telefonanlage

Ermaoglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als
Tldrkommunikations-Innenstation

Rufannahme, Turéffnen, Lichtschalten Uber die Telefontastatur (DTMF)

Umschaltung zwischen frei programmierbaren Zielrufnummern ber die Telefontastatur
(DTMF)

PIN-Schutz fiir alle Konfigurationseinstellungen
Fir Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten

Programmierung Uber die Telefontastatur (DTMF) oder Uber einen Web-Browser (Erfordert
IP-Gateway 83342)

2 Schraubklemmen fiir analogen Anschluss der Telefonanlage
Verbrauchseinheiten: 1

Schutzart Gerat: IP 20

Temperaturbereich Gerat: -5°C bis 45°C

MaRe (Hx B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm

Teilungseinheit: 4 TE
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4.23 Anlagentyp: Audio mit Telefon-Gateway
4.23.1 Programmierung des Telefon-Gateways liber ein Telefon der Telefonanlage (DTMF)
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Abb. 31: Programmierung des Telefon-Gateways tiber ein Telefon der Telefonanlage
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4.23.2 Programmierung des Telefon-Gateways liber ein IP-Gateway
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Abb. 32: Programmierung des Telefon-Gateways (lber ein IP-Gateway
Hinweis:

Das Telefon-Gateway besitzt keine Drehschalter zur Adresseinstellung. Die Adresse der
Innenstation (03) wird am Telefon-Gateway eingestellt.
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4.24 Schaltaktor Unterputz 83335 U
4.24.1 Betriebsart Innenstelle (Abb. 33)

Der Schaltaktor Unterputz ergénzt das Busch-Welcome® System um einen Aktor fir die
Montage in einer 55 mm @ Unterputzdose.

In der Betriebsart ,Innenstelle” schaltet der Aktor bei einem eingehenden Tir-/Etagenruf. Ein
am Nebenstelleneingang angeschlossener Taster fungiert als Etagenruftaster. Alle
Innensprechstellen mit der gleichen Adresse I6sen einen Etagenruf aus. Das Relais des Aktors
schaltet.

Anwendung: Ansteuerung eines bauseitigen Signalgebers parallel zur Innenstation
(Nebensignalfunktion). Schaltaktor und die Innenstation erhalten die gleiche Adresse, der
Schaltaktor arbeitet als Slave.Die Schaltzeit des Relais ist Uiber ein Potenziometer von einer
Sekunde bis eine Minute einstellbar.

Der Schaltaktor kann auch ohne parallele Innensprechstelle Uber eine Ruftaste angesteuert
werden. Das Gerat arbeitet dann als Master und erhalt die Adresse der Ruftaste, Uber die der
Aktor angesteuert werden soll.
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4.24.2 Betriebsart AuBenstelle (Abb. 34)
Der Schaltaktor Unterputz erganzt das Busch-Welcome® System um einen Aktor fir die
Montage in einer 55 mm g Unterputzdose.

In der Betriebsart ,Aul3enstelle“ schaltet der Aktor bei einem eingehenden Ruf von der Taste 1
des Einbau-Audiomoduls. Ein am Nebenstelleneingang angeschlossener Taster schaltet das

Relais des Aktors.

Anwendung: Schalten einer Beleuchtung (z. B. Aufienbeleuchtung) Uber einen Taster an der
Aulensprechstelle.

Die Schaltzeit des Relais ist Giber ein Potenziometer von einer Sekunde bis 5 Minuten

einstellbar.
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b2 b b2
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Abb. 34: Schaltaktor Unterputz 83335 U — Betriebsart Aul3enstelle
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4.24.3 Betriebsart Licht (Abb. 35)

Der Schaltaktor Unterputz erganzt das Busch-Welcome® System um einen Aktor fir die
Montage in einer 55 mm @ Unterputzdose.

In der Betriebsart ,Licht“ schaltet der Aktor beim Betatigen der Lichttaste einer
Innensprechstelle.

Ein am Nebenstelleneingang angeschlossener Taster schaltet das Relais des Aktors.

Anwendung: Schalten einer Beleuchtung (z. B. Treppenhauslicht) Uber den Lichttaster einer
Innensprechstelle.

Die Schaltzeit des Relais ist Giber ein Potenziometer von einer Sekunde bis 5 Minuten

einstellbar.
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Abb. 35: Schaltaktor Unterputz 83335 U — Betriebsart Licht
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5.1
5.1.1

5.1.2

Inbetriebnahme

Adressierung
Zuordnung der Klingeltaster zu den Wohnungen

Die Innenstationen der Wohnungen lassen sich durch Einstellen der Gerateadresse den
Klingeltasten einer Tirstation zuordnen. Bei Betatigen des Klingeltasters geht bei der
festgelegten Adresse der Ruf ein.

Verwendung mehrerer AuBenstationen: Einheitliche Zuordnung der Klingeltasten (Abb.
36)

Bei mehreren AuRenstationen innerhalb einer Busch-Welcome® Anlage sind die Klingeltasten
jeder AuRenstation in der Regel gleichartig zugeordnet. So kénnen von allen Au3enstationen
alle Wohnungen gerufen werden. Das ist sinnvoll bei einem Gebaude mit mehreren
Eingangen — von denen aus jeweils alle Wohnungen erreichbar sind.

[ ]
Wohnung 01 @ Wohnung 01 @
Wohnung 02 Wohnung 02
| Wohnung 03 (©)| | Wohnung 03 (O
Aulenstation AufRRenstation
Haupteingang Nebeneingang

Abb. 36: Verwendung mehrerer AuRenstationen: Einheitliche Zuordnung der Klingeltasten
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51.3

5.1.4

Mehrere AuBenstationen mit unterschiedlichen Klingelfeldern (Abb. 37)

Alternativ kdnnen die Klingeltasten der verschiedenen AuRenstationen unterschiedlich
zugeordnet werden, wenn von einer AuRenstation alle Wohnungen und von weiteren
AufRenstationen nur ein Teil der Wohnungen gerufen werden soll.

Im dargestellten Beispiel ist eine Aul3enstation an der Toreinfahrt angebracht, mit der alle vier
Wohnungen gerufen werden kénnen. Am linken Gebaude mit den Wohnungen 01 und 02
befindet sich eine AulRenstation, am rechten Gebaude mit den Wohnungen 03 und 04 eine
weitere AulRenstation. Von diesen beiden Aufienstationen kénnen jeweils nur zwei Wohnungen
gerufen werden.

Wohnung 01 (&)

Wohnung 01 (A)

Wohnung 03 (&)

AuRenstation
rechtes Gebaude

AuRenstation
Toreinfahrt

AuBenstation
linkes Gebaude

Abb. 37: Mehrere AuBenstationen mit unterschiedlichen Klingelfeldern

Zuordnung der Klingeltaster einer AuBenstation zu einer Wohnung

Werkseitige Zuordnung der Klingeltaster (Abb. 38)

Die Klingeltaster einer Aulienstation sind von oben nach unten bzw. links nach rechts
fortlaufend den Wohnungen mit den Adressen 01, 02 usw. zugeordnet. Diese einfache
Zuordnung gilt auch bei mehreren Aul3enstationen in einer Anlage. So ist in der nachfolgenden
Darstellung der Taster A jeder AuRenstation der Wohnung 01 zugeordnet usw. Diese
Werkseinstellung ist Gber zwei Potenziometer an der Rickseite der Auflenstation festgelegt.
,K10“ muss auf ,,0“ und ,K1* auf ,1“ stehen.

M ko K v ko K STATION X10 X1 STATIONX10 X1 STATION X10 X1
OIGIG) OO OO OO DO
1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3

%:\mm
W
%:\mm
W
%:\mm
W

Wohnung 01

Wohnung 02  Wohnung 03

Wohnung 01 (A)

Wohnung 01 (A)

Wohnung 03 ©

g

=]

5

«Q

N

®
R

LW LN

Wohnung 03 ©

AulRenstation
Haupteingang

Aul3enstation
Nebeneingang

Abb. 38: Zuordnung der Klingeltaster einer AuBenstation zu einer Wohnung — Werkseitige Zuordnung der Klingeltaster
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5.1.5

5.1.6

Anderung der Zuordnung der Klingeltaster (,,Offset*) (Abb. 39)

Die voreingestellten Adressen der Klingeltaster kdnnen geandert werden. Damit der oberste
Klingeltaster auf der linken Seite einer anderen Wohnung zugeordnet ist.

Die weiteren Klingeltaster sind fortlaufend den anderen Wohnungen zugeordnet. Die
nachfolgende Darstellung zeigt drei Aul3enstationen.

Die AuRenstation an der Toreinfahrt und die AuRenstation am linken Gebaude zeigen die
werkseitige Zuordnung der Klingeltasten. An der Au3enstation des rechten Gebaudes ist ein
Offset von 03 eingestellt. Der Wert des ,Offset” wird an zwei Potenziometern an der Ruckseite
der Aullenstation festgelegt. Dabei gibt ,K10“ die Zehnerstelle (hier ,0“) und ,K1“ die Einerstelle
(hier ,3%) an. Werkseitig steht der Offset auf ,01“.

STATIONX10 X1 STATIONX10 X D k0 K D k0 K D k0 K STATIONX10 X1 STATONX10 X1
OIGG) Q00 OIGG) OIGG) OIGG) OIGG) OIGNG)
0 2 0 1 2 01 101 3 0 3 3 03 3 0 4
Wohnung 02 Wohnung 01 Wohnung 03  Wohnung 04
Wohnung 01 @
Wj
Wohnung 03 (O)) Wohnung 03 (A))
[omars 04 a1 @
AuRenstation AuRenstation AuRenstation
linkes Gebaude Toreinfahrt rechtes Gebaude

Abb. 39: Anderung der Zuordnung der Klingeltaster (,Offset)
Verwendung mehrerer AuBenstationen: Zuweisung der Standard-AuBenstation

Das Busch-Welcome® System garantiert bei mehreren AuRRenstationen das Offnen der Tur, an
der ein Besucher geklingelt hat. Der Bewohner an der Innenstation driickt einfach auf die Taste
,Turéffnen“. Zusatzlich kann das dem Eingang zugehérige Licht geschaltet werden. Das Offnen
und Schalten in der Wohnung ist auch ohne bestehende Rufverbindung méglich.

Bei mehreren Eingdngen mit einer Auf3enstation wird eine Standard-Aufenstation zum
Taroffnen und Lichtschalten festgelegt. Die Einstellung erfolgt an den Innenstationen jeder
Wohnung. Bei dem Busch-WelcomePanel® kann das Kamerabild einer AuRenstation auch
aullerhalb einer Rufverbindung aktiviert werden. Hierbei wird das Kamera-bild der Standard-
AuRenstation gezeigt.
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5.1.7

5.2

5.3

5.4

5.5

Einstellung der Adresse der AuRenstation (Abb. 40)

An den Aulenstationen und den dazugehdérenden Schaltaktoren fir Tur und Licht erfolgt Gber
das Einstellen der Adresse die Zuweisung zu einem der vier Eingange der Busch-Welcome®
Anlage. Dazu wird der Drehknopf Haus/AuRen auf eine Adresse zwischen 1 und 4 eingestellt.
Der Knopf befindet sich auf der Riickseite der AuRenstation und des Einbau-Audiomoduls bzw.
auf der Vorderseite des REG-Schaltaktors.

Oben
Adresse
e a AuRenstation

K10 Klingeltaste
Zehnerstelle

N K10 K1 T
K1 Klingeltaste
N> 6 (S % 5.6 Einerstelle
) ) e T
« ® Q 00 « Y ..
TT Tastentone
{08 o ° {0 (ON = aktiv)

Abb. 40: Einstellung der Adresse der Aul3enstation

Einstellung Tastentone an/aus

An den Aullenstationen wird Uber den Tastentdne-Schalter ,TT“ die akustische Riickmeldung
beim Drucken einer Klingeltaste ein- und ausgeschaltet. Der Schalter befindet sich auf der
Ruickseite der Aulienstation.

Einstellung der Adresse der Innenstation

An den Innenstationen wird Uber die Einstellung der Adresse die Wohnung zugewiesen.
Innerhalb einer Busch-Welcome® Anlage kdénnen bis zu 99 Wohnungen adressiert werden. In
jeder kdnnen sich bis zu vier gleichberechtigte Innenstationen mit derselben Adresse befinden.
Beim Drucken der zugeordneten Klingeltaste werden die vier Innenstationen gerufen.

Die Adresse einer Innenstation (z. B. ,15%) wird mithilfe der Drehknépfe ,X10 und ,X1“an den
Innenstationen eingestellt, wobei ,X10“ die Zehnerstelle (hier ,1%) und ,X1“ die Einerstelle (hier
,9") angibt. Die Drehkndpfe befinden sich an der Ruck- bzw. Au3enseite der Innenstationen.

Einstellung der ,,Standard-AuBenstation*

Bei mehreren AuRenstationen in einer Busch-Welcome® Anlage muss an den Innenstationen
die ,Standard-Aufienstation” eingestellt werden.

Hierzu wird der Drehknopf STATION auf die Adresse der Standard-Aul3enstation eingestellt
zwischen 1 und 4. Der Drehknopf befindet sich an der Rick- bzw. Aul3enseite der
Innenstationen.

Einstellung der Haupt-Innenstation

In jeder Wohnung muss an genau einer Innenstation der Schalter ,M/S* aktiviert werden. Das
heif3t ,M=0N". Bei weiteren Innenstationen in der Wohnung muss an diesen der Schalter auf
.M=0OFF* stehen. Der Schalter befindet sich an der Rick- bzw. Aul3enseite der Innenstationen.

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 |93



Inbetriebnahme

5.6 Einstellung des Abschlusswiderstandes

Bei reinen Busch-Welcome® Audio-Anlagen muss der Abschlusswiderstand stets auf ,OFF*
geschaltet werden. Bei Video-Anlagen sind die Abschlusswiderstande bei den letzten Geraten
eines Zweiges auf ,ON“ zu schalten, bei allen anderen auf ,OFF*.

Das Einstellen der Abschlusswiderstande erfolgt iber den Schalter ,R/C* an allen
Innenstationen sowie den Videoverteilern Innen und der Zusatzspannungsversorgung.

5.7 Einstellung von Tiir6ffner oder Lichtschalter

Die Einstellung wird nur am Schaltaktor Tur/Licht vorgenommen. Sie zeigt die jeweilige
Funktion des Gerats in der Busch-Welcome® Anlage. Zum Einstellen dient der Schiebeschalter
am Gerat.

5.8 Einstellung der Tiir6ffner- oder Lichtzeiten

Diese Einstellung an der Systemzentrale und dem Schaltaktor Tur/Licht bestimmt die
Betriebsdauer des Tirsummers (von einer bis zehn Sekunden). Die Leuchtdauer kann
zwischen einer Sekunde bis flinf Minuten eingestellt werden. An der Systemzentrale befindet
sich fur beide ein eigenes Potenziometer. Beim Schaltaktor wird dasselbe Potenziometer je
nach Stellung des Schiebeschalters fur eine der beiden Stellgréfien benutzt.
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6

FAQ, Tipps & Tricks, Fehlersuche

Die Busspannung einer Busch-Welcome® Anlage betragt 28 V DC und ist an allen Geraten am
Innenbus (Klemme a1/b1) und AuRenbus (Klemme a2/b2) messbar.

Die Busleitung ist verpolungssicher und das System kurzschlussfest.

Die Status-LED an der Systemzentrale und Zusatzspannungsversorgung zeigt den

Betriebszustand des Gerates an:

) Die Status-LED leuchtet dauerhaft griin
Jo ! Die Status-LED blinkt langsam griin
- Die Status-LED blinkt schnell rot

Fehlerbilder

Innenstellen klingeln nicht.
Der Turruf bricht nach ca.1 Sekunde ab.
Das Videobild bricht nach ca. 1 Sekunde ab.

Die Bildspeicherfunktion am
Busch-WelcomePanel® funktioniert nicht.

Aulenstation mit Videokamera:

Am Busch-WelcomePanel® wird nur das Kamera-
Icon angezeigt, Audiokommunikation und
Turoffner- bzw. Lichtschaltfunktion funktionieren.

Aulenstation mit Videokamera:

An der Innenstelle wird ein blau/schwarzes Bild
angezeigt, Audiokommunikation und Turéffner-
bzw. Lichtschaltfunktion funktionieren.

Kommunikation funktioniert nicht:

Am Busch-WelcomePanel® wird nur das Kamera-
Icon angezeigt, wenn man versucht, vom Panel
zur AuRenstelle eine Verbindung herzustellen,
kommt ein Fenster mit der Meldung ,Keine
Antwort".

Das Gerat ist betriebsbereit

Das Gerat ist in Betrieb, es werden Telegramme
auf den Welcome-Bus gesendet

Eine Stérung liegt an, z. B. Kurzschlus auf einer
Innen- oder der Aulienbuslinie

Ursache/MaBnahme

Gerateadressen (Drehschalterstellungen) Giberpriifen.
Kein Master gesetzt.
Kein Master gesetzt.

Kein Master gesetzt.
Funktion ist nicht aktiviert.
Innen- und Auf3enbus vertauscht.

Das Kameramodul wird nicht erkannt.

Flachbandkabel zwischen Kamera und Audiomodul
auf richtige Kontaktierung bzw. Beschadigung priifen.

Das Kameramodul wird erkannt, die
Videobildibertragung ist jedoch gestort.

Flachbandkabel zwischen Kamera und Audiomodul
auf richtige Kontaktierung bzw. Beschadigung priifen.

Maximale Reichweite (Leitungslange)
Uberschritten,Videoverteiler fehlen bzw. sind falsch
platziert oder angeschlossen.

AufRen- und Innenbus sind vertauscht.

AuBen- und Innenbus sind parallel an einer Buslinie
der Systemzentrale angeschlossen.

AuRenstation arbeitet nicht oder ist nicht vorhanden.
Prifen, ob beim Booten der Aul3enstation die

Schriftfeldbeleuchtung und die Lautsprecher-LED
angehen und anschlieflend wieder ausgehen.

Spannung auf dem AufRenbus (28 V DC) und
Verkabelung prifen.

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015

| 95



FAQ, Tipps & Tricks, Fehlersuche

Fehlerbilder

Keine Turoffnerfunktion

Geratemeldungen / Anzeigen

Am Busch-WelcomePanel® wird bei manueller
Turanwahl die Meldung ,Keine Antwort"
angezeigt.

Es wird keine Verbindung zur voreingestellten
AuRenstation aufgebaut.

Am Busch-WelcomePanel® wird bei manueller
Taranwahl die Meldung ,System ausgelastet"

angezeigt.

Es wird keine Verbindung zur voreingestellten

AuRenstation aufgebaut.

An der Innenstation Audio mit Display (83200 U)

wird bei manueller Tlranwahl das Symbol
,System belegt“ angezeigt.

Es wird keine Verbindung zur voreingestellten
AufRenstation aufgebaut.

An der Innenstation Audio mit Horen
(83205 AP-xxx) blinkt bei manueller Turanwahl
die LED der Stummschalttaste rot.

Es wird keine Verbindung zur bevorzugten
AuRenstation aufgebaut.

An der Innenstation Audio (83210 AP-xxx) blinkt
bei manueller Turanwahl die LED der
Rufannahmetaste griin.

Es wird keine Verbindung zur bevorzugten
AuRenstation aufgebaut.

In einer Busch-Welcome® Anlage mit mehreren
Auflenstationen ertdnt bei Turruf an einer
AuRenstation ein negativer Quittungston (drei
kurze Quittungsténe hintereinander).

Es wird kein Turruf abgesetzt.

Ursache/MaRnahme

Beim Booten der Systemzentrale wird ein
Initialisierungscode fur die Turéffnerfunktion
gesendet.

Werden Innenstationen, IP-Gateways, TK-Gateways
oder WelcomePanels® nach dem Booten (unter
Spannung) an den Bus angeschlossen, ist ein
Neustart (Spannungsreset) der Systemzentrale
erforderlich.

Falscher Tir6ffner angeschlossen. Es kann ein
hochohmiger Turdffner (12 V ~ Spulenwiederstand
min. 20 Ohm) am spannungsbehafteten
Taréffneranschluss der Systemzentrale
angeschlossen werden.

Ursache

AuRenstation antwortet nicht (Eintrag unter
Fehlerbilder / Ursachen beachten).

Es steht ein Tlrruf an oder es besteht eine
Gesprachsverbindung von der Aufenstation zu
einem anderen Teilnehmer (Mithér- und
Mitsehsperre).

Es steht ein Tlrruf an oder es besteht eine
Gesprachsverbindung von der Aufenstation zu
einem anderen Teilnehmer (Mithdrsperre).

Es steht ein Turruf an oder es besteht eine
Gesprachsverbindung von der Au3enstation zu
einem anderen Teilnehmer (Mithorsperre).

Es steht ein Turruf an oder es besteht eine
Gesprachsverbindung von der Au3enstation zu
einem anderen Teilnehmer (Mithorsperre).

An einer zweiten AuRenstation wurde ein TUrruf
abgesetzt bzw. besteht eine Gesprachsverbindung zu
einer Innenstation.

An den Audio-Innenstationen und am Busch-WelcomePanel® kénnen verschiedene Rufténe fiir
den Tur- und Etagenruf eingestellt werden. Die Ruftonlautstarke kann in finf Stufen verandert

werden.

Beim Busch-WelcomePanel® erfolgt die Einstellung komfortabel, mentgefuhrt. Im Menu
~System Einstellungen® kann unter ,Lautstarke” die Ruftonlautstarke und unter ,Door Entry

System* der Rufton ausgewahlt werden.
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6.1

An den Audio-Innenstationen erfolgt die Einstellung der Rufténe und der Ruftonlautstarke im
Menu ,Gerateeinstellungen®. Das Menu ,Gerateeinstellungen® wird durch driicken der Lichttaste
fir 3 Sekunden aktiviert.Die Einstellungen kénnen tber die Bedientasten wie nachfolgend
beschrieben vorgenommen werden.

Innenstation Audio mit Horer 83205 AP-xxx

Nr.

Einstellméglichkeiten

Taste

1
=1
- (_3
T 7
Einstellungen LED
Geréteeinstellungen aufrufen: Beim Wechsel in die
— Zum Aufrufen der Gerateeinstellungen leuchten
Gerateeinstellungen halten Sie alle LED grin.
die Taste Licht fur drei Sekunden

gedruckt.

— Zum Verlassen der
Gerateeinstellungen halten Sie
die Taste Licht erneut fir drei
Sekunden gedriickt.

Im Folgenden finden Sie die Einstellmdglichkeiten, nachdem Sie die Gerareeinstellungen

aufgerufen haben.

Nr.

1

Taste

Einstellungen

Rufton Etagentiir:

Wabhlen Sie bei aufliegendem Hoérer durch wiederholtes Driicken dieser
Taste die Art des Ruftons der Etagentiir aus.

— Es stehen funf Rufténe zur Verfigung.

Diese Taste hat in der Grundeinstellung keine Funktion.

Rufton Haustiir:

Wabhlen Sie bei aufliegendem Hoérer durch wiederholtes Driicken dieser
Taste die Art des Ruftons der Haustir aus.

— Es stehen fiinf Ruftdne zur Verfligung.

Ruftonlautstarke:

Stellen Sie bei abgenommenem Hoérer durch wiederholtes Driicken dieser
Taste die Lautstarke des Ruftons der Etagentir zusammen mit der
Haustr ein.

— Es stehen flnf Lautstarken zur Verfligung.
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6.2 Innenstation Audio 83210 AP-xxx
1
S 42
< 7 —3
¥ —4
o/
Nr. Taste Einstellungen LED
2 Geriteeinstellungen aufrufen: Beim Wechsel in die
—  Zum Aufrufen der Geréateeinstellungen leuchten
Gerateeinstellungen halten Sie alle LED grin.
die Taste Licht fur drei Sekunden
gedruickt.

Einstellmoéglichkeiten

— Zum Verlassen der
Gerateeinstellungen halten Sie
die Taste Licht erneut fir drei
Sekunden gedriickt.

Im Folgenden finden Sie die Einstellméglichkeiten, nachdem Sie die Gerareeinstellungen

aufgerufen haben.

Nr. Taste
1

Einstellungen

Ruftonlautstarke:
1. Drucken Sie die Taste (1) ein mal.

2. Stellen Sie die gewilinschte Ruftonlautstarke durch wiederholtes
Driicken der Taste (4) ein.

Rufton Haustiir:

Wabhlen Sie durch wiederholtes Driicken dieser Taste die Art des Ruftons
der Haustur aus.

— Es stehen flinf Rufténe zur Verfligung.

Gesprachslautstarke:

1. Wahrend eines Gesprachs driicken Sie die Taste (3) fur drei
Sekunden.

2. Stellen Sie die gewuinschte Ruftonlautstérke durch wiederholtes
Driicken der Taste (3) ein.

Rufton Etagentiir:

Wahlen Sie durch wiederholtes Driicken dieser Taste die Art des Ruftons
der Etagentir aus.

— Es stehen funf Rufténe zur Verfigung.
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6.3 Innenstation Audio mit Display 83200 U

Funktionen der Wippe

Nr. Funktion

1 = Driicken Sie zum Wechsel in die Gerateeinstellungen fiir 3 Sekunden links auf die Wippe.
= Dricken Sie zum Wechsel zurtick links auf die Wippe.

2 Driicken Sie zum Scrollen nach oben oben auf die Wippe.

3 Driicken Sie zum Bestatigen einer Auswahl rechts auf die Wippe.

4 Drucken Sie zum Scrollen nach unten unten auf die Wippe.

Driicken Sie zum Zuriicksetzen der Geréateeinstellungen die gesamte Wippe fir 10 Sekunden.
— Das Gerat wird auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.
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Hinterlegte Einstellungen

1 2 3

L SR

o

(4
&
<

Nr. Funktion

1 Stellen Sie iber diese Auswahl die Landessprache ein.

2 Stellen Sie Uber diese Auswahl den Automatischen Turéffner ein.

3 Zeigen Sie Uber diese Auswahl die Systeminformation / Adresse an.

4 Stellen Sie Uber diese Auswahl die Lautstarke der Klingel ein.

5 Stellen Sie Uber diese Auswahl die Art des Ruftons der Etagentir ein.

6 Stellen Sie Uber diese Auswahl die Art des Ruftons der Haustlr ein.

7 Driicken Sie zum Wechsel i die Gerateeinstellungen fir 3 Sekunden links auf die Wippe.
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Malzeichnungen, UP-Einbaugehause, Einbaumodule

Hohlwandmontage (Abb. 41)

Sagen Sie ein Loch entsprechend der Grolie der verwendeten Aul3enstation in das daflr
vorgesehene Fassadenstick. Die passende Bohrschablone liegt der Dose bei. Sie kénnen die
MaRe weiterhin der Zeichnung auf S. 104 entnehmen.

Achten Sie darauf, dass der umlaufende ,Kragen“ der Unterputzdose auf der Fassade aufliegen
muss!

Verwenden Sie das separat erhaltliche Hohlwandmontageset, um die Unterputzdose in dem
Ausschnitt zu verankern.

Hohlwandmontageset
Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.
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7.2 Montage in verklinkerten Fassaden

Stemmen Sie ein Loch entsprechend der GréRRe der verwendeten Aulenstation in das daflr
vorgesehene Fassadenstlick. Die passende Bohrschablone liegt der Dose bei. Sie kdnnen die
MaRe weiterhin der Zeichnung auf S. 104 entnehmen. Die Einbautiefe der Dosen betragt 40
mm.

Achten Sie darauf, dass der umlaufende ,Kragen® der Unterputzdose auf der Fassade aufliegen
muss!

Befestigen Sie die Unterputz-Montagedose mithilfe der Langldcher in Ihrem erstellten
Ausschnitt. Sie kdnnen die zwischen Dose und Klinger entstandenen Hohlrdume mit
Montageschaum auffiillen. Brechen Sie hierzu die Lécher in den 45° gewinkelten Ecken der
Dose aus. Fihren Sie den Verlangerungsschlauch des Montageschaums ein und verfiillen Sie
den Hohlraum.

Nutzen Sie niedrig expansiven Montageschaum, um eine Verunreinigung der Innenseite der
Unterputzdose zu vermeiden. Nutzen Sie ggf. Montageschaumreiniger, um frische
Verschmutzungen zu entfernen.

Benotigtes Zubehor: keines

8340. U-...

Abb. 41: Montagehinweis fiir UP-Gehéuse
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7.3

Montage in gedammten Fassaden mit anschlieBendem Verputzen

Befestigen Sie die Einputzdose an entsprechende Geratetrager, die fir die gedammte
Aulenfassade geeignet sind (z.B. Universal-Geratetrager, Firma Kaiser). Passen Sie die
Aufbauhdhe von Geratetrager und Einputzdose an die Starke der geplanten Aulenddmmung
(z. B. 160 mm AufRenddmmung) an.

Fuhren Sie das Kabel durch ein entsprechendes Loch in der Einputzdose ein. Setzen Sie
danach den beiliegenden Putzdeckel als Putzschutz ein.

Achten Sie darauf, dass keine Hohlraume entstehen, um Warmebriicken zu vermeiden. Fillen
Sie eventuell entstehende Hohlraume mit geeigneten Dammstoffen aus.

Nach dem erfolgten Dammen und Verputzen entfernen Sie vorsichtig den tber der Dose
liegenden Putz. Achten Sie darauf, dass genligend Putz stehenbleibt, so dass das Loch
hinterher vom umlaufenden Kragen der Unterputz-Montagedose komplett abgedeckt wird.

Setzen Sie die Unterputz-Montagedose ein und befestigen Sie sie mithilfe der beiliegenden
Schrauben in den vier Langléchern am Boden der Unterputz-Montagedose. Verwenden Sie die
kirzeren oder die langeren Schrauben, je nach Starke des aufgebrachten Putzes.
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Malzeichnungen, UP-Einbaugehause, Einbaumodule

7.4

Einbaumodule fiir den Einbau in bauseitige Turstationen, Briefkastenanlagen
und Kommunikationssaulen (Abb 43, Abb. 44, Abb. 45)

Einbau-Audiomodul 83110, Einbau-Tastenerweiterung 83111 und Kameramodul 83501-101
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A

Abb. 45: Kameramodul 83501-101
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Einbau-Fingerprint-Modul 83100/70-660, Einbau-Tastaturmodul 83100/71-660 und
Einbau-Transpondermodul 83100/72-660
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Abb. 46: Einbau-Fingerprint-Modul 83100/70-660
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Abb. 47: Einbau-Tastaturmodul 83100/71-660
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Abb. 49: Einbau-Fingerprint-Modul, - Tastaturmodul und -Transpondermodul — Seite und Riickenansicht

108 | Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015



MafRzeichnungen, UP-Einbaugehause, Einbaumodule

87.3+0.2

77.5+0.2

fd\

9
88.5+0.12
8 &
8 S
o0 [
o >
ot

66+0.12

TNV

70.2+0.1

————p

54+0.1

Birstrichtung
Direction of brush

e = — A

Fig. 50:  Einbau-Fingerprint-Modul, - Tastaturmodul und -Transpondermodul — Frontplatte, Montage hinter Briefk&sten

1.5£0.1

——

6.7

3+0.1

9.8

A-A

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015

| 109



Sortimentsubersicht

8 Sortimentsubersicht

8.1 Busch-Welcome® AuBenstation Video

|
N O |
w10

8312x/x-xxx
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0012,artikel.html

Funktionen

= Zwei hochwertige Varianten: Au3enstation studioweil® matt (stahlbeschichtet) und edelstahl
(geburstet), besonders robust und widerstandsfahig gegen Umwelteinfliisse

= Frontplatte aller AuRenstationen in 3 mm Starke
= Edelstahl-Variante: robuste geschliffene Edelstahl-Frontplatte
= Busch-Welcome® AuRenstation Video mit 1 bis 12 Klingeltasten

= Stérgeraduschunterdriickung fir verstandliche Turkommunikation zwischen Bewohner und
Besucher

= Spannungsversorgung Uber 2-Draht-Bus; zusatzliche Verdrahtung mit der AuBenstation flr
Hilfsenergie entfallt

= Namensschilder: verdeckter Mechanismus fiir den Austausch, schitzt vor unberechtigtem
Zugriff

= Freisprechfunktion

= Homogene Ausleuchtung von Namensschildern und Ruftasten mit langlebigen LEDs
= Anschlussfertige Auslieferung, lediglich der 2-Draht-Bus ist noch anzuschlieRen

= Bei Bedarf zuschaltbare akustische Riickmeldung bei Betatigung der Klingeltasten

= Videokamera mit groRem Erfassungswinkel (H 86°, V 67°) und mechanischer Verstellung
(H £15°, V £15°)

= Automatische Tag-und-Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung in der
Nacht

Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44
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Klemmen eindrahtig: 2x 0,6 mm?®-2 x 1 mm?
Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm®-2x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V — 2 V

8.2 Busch-Welcome® AuBenstation Audio
I. Lenz O
|
|
|
8310x/x-xxx

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0007 ,artikel.html

Funktionen

= Zwei hochwertige Varianten: AuRenstation edelstahl (gebirstet) und studioweild matt
(metallbeschichtet), besonders robust und widerstandsfahig gegen Umwelteinflisse

= Frontplatte aller AuRenstationen in 3 mm Starke
= Edelstahl-Variante: robuste geschliffene Edelstahl-Frontplatte
= Busch-Welcome® AuRenstation Audio mit 1 bis 15 Klingeltasten

= Stérgeraduschunterdriickung fir verstandliche Turkommunikation zwischen Bewohner und
Besucher

= Spannungsversorgung und Datenibertragung tber 2-Draht-Bus; zusatzliche Verdrahtung
mit der AuRenstation flr Hilfsenergie entfallt

= Namensschilder: verdeckter Mechanismus fiir den Austausch, schitzt vor unberechtigtem
Zugriff

= Homogene Ausleuchtung von Namensschildern und Ruftasten mit langlebigen LEDs
= Anschlussfertige Auslieferung, lediglich der 2-Draht-Bus ist noch anzuschlielen

= Bei Bedarf zuschaltbare akustische Riickmeldung bei Betatigung der Klingeltasten
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

Klemmen eindrahtig: 2x 0,6 mm?—2x1 mm?

Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm?— 2 x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V — 2 V
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8.3 Busch-Welcome® Einbau-Audiomodul

83110

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0321,artikel.html

Funktionen

= Ermdglicht die Integration der Busch-Welcome® Installation in Briefkastenanlagen
= Ermdglicht die Audiokommunikation

= Eingebautes Relais zur Betatigung des Turéffners

= 8 Eingange zum Anschluss der Klingeltaster

= Sprachlautstarke einstellbar

= Mit Schnittstelle fir den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung
=  Mit Schnittstelle fiir den Anschluss des Kameramoduls
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

MaRe (Hx B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm
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8.4 Busch-Welcome® Einbau-Tastenerweiterung
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Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0322,artikel.html

Busch-Welcome® App
www.busch-jaeger.de/service-tools/apps/busch-welcome-app/

Funktionen
= Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binar-Eingange
= Mit Schnittstelle fir den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen

= Das Einbau-Audiomodul kann mithilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal
99 Eingange fur Klingeltaster erweitert werden

Technische Daten
Betriebstemperatur; -25 °C bis +55 °C
MaRe (Hx B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm
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8.5 Busch-Welcome® Kameramodul

83501-101

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0323,artikel.html

Funktionen
= Ersatzteil fur die AuRenstation oder als Erganzung fir das Einbau-Audiomodul
= Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalitat

= Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur
Ausleuchtung der Nachtaufnahmen

= Eingebaute Heizung, um die Linse beschlagfrei zu halten
Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
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8.6 Busch-Welcome® AuBenstationen mit Fingerprint-Modul

83100/70-660

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0413,artikel.html

Funktionen

= Erméglicht das Offnen der Tir mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners
= Es kdnnen 64 Nutzer eingelernt werden

Technische Daten

Schutzart: IP 44

MaRe (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 | 115



Sortimentsubersicht

8.7 Busch-Welcome® AuRenstationen mit Tastatur-Modul

83100/71-660

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0415,artikel.html

Funktionen
= Ermdglicht das Offnen der Tir mit Hilfe eines Zahlencodes
= Es konnen 256 Nutzer eingelernt werden

= Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und
Anschluss fur den elektrischen Tiréffner)

Technische Daten
Schutzart: IP 44
MaRe (Hx B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

8.8 Busch-Welcome® AuRenstationen mit Transponder-Modul

83100/72-660
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0417 ,artikel.html
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Funktionen
= Ermdglicht das Offnen der Tir mit Hilfe einer Schliisselkarte 83173 (beriihrungslos)
= Es konnen 256 Nutzer eingelernt werden

= Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und
Anschluss fur den elektrischen Tiréffner)

Technische Daten
Schutzart: IP 44
MaRe (Hx B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

8.9 Busch-Welcome® Einbaumodul AuBenstation Fingerprint-Modul

83170-660

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0367 ,artikel.html

Funktionen

= Zutrittskontrollmodul fiir den Einsatz in Busch-Welcome® Tarkommunikations-Anlagen oder
den Stand-Alone Betrieb, es kdnnen 64 Nutzer eingelernt werden

= Ermdglicht das Offnen der Tur mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Mafe (Hx B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm
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8.10 Busch-Welcome® Einbaumodul AuBenstation Tastatur-Modul

T

*

83171-660

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0369,artikel.html

Funktionen

= Zutrittskontrollmodul fiir den Einsatz in Busch-Welcome® Tarkommunikations-Anlagen oder
den Stand-Alone Betrieb, es kdnnen 256 Nutzer eingelernt werden

= Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt
werden

= Ermdglicht das Offnen der Tur mit Hilfe eines Zahlencodes
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Mafe (Hx B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

8.11 Busch-Welcome® Einbaumodul AuBenstation Transponder-Modul

83172-281
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0371,artikel.html

Funktionen

= Zutrittskontrollmodul fiir den Einsatz in Busch-Welcome® Tarkommunikations-Anlagen oder
den Stand-Alone Betrieb, es kdnnen 256 Nutzer eingelernt werden

= Ermdglicht das Offnen der Tir mit Hilfe einer Schliisselkarte 83173 (beriihrungslos)
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Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

8.12 Busch-Welcome® AuRenstationen Video 1-, 2-, 3-fach mit Fingerprint-Modul

83122/70/1-660 83122/70/2-660 83122/70/3-660

Service QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-katalog.de/
8300-0-0419,artikel.html 8300-0-0420,artikel.html 8300-0-0421,artikel.html

Funktionen

= Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur
Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, es kdnnen 64 Nutzer eingelernt werden

= Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet

= Einstellwinkel horizontal/vertikal: £15°, mechanisch verstellbar

= Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°

»  Erméglicht das Offnen der Tiir mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm
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8.13

Busch-Welcome® AuRenstationen Video 1-, 2-, 3-fach mit Tastatur-Modul

83122/71/1-660 83122/71/2-660 83122/71/3-660

Service QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-
8300-0-0422,artikel.html 8300-0-0423,artikel.html katalog.de/

8300-0-0424 artikel.html

Funktionen

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur
Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, es kénnen 256 Nutzer eingelernt werden

Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet

Einstellwinkel horizontal/vertikal: £15°, mechanisch verstellbar

Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°

Erméglicht das Offnen der Tir mit Hilfe einer Schllisselkarte 83173 (beriihrungslos)

Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44

MaRe (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm
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8.14 Busch-Welcome® AuRenstationen Video 1-, 2-, 3-fach mit Transponder-Modul

83122/72/1-660 83122/72/2-660 83122/72/3-660

Service QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-katalog.de/ www.busch-jaeger-katalog.de/
8300-0-0425,artikel.html 8300-0-0426,artikel.html 8300-0-0427 ,artikel.html

Funktionen

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur
Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, es kdnnen 256 Nutzer eingelernt werden

Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet
Einstellwinkel horizontal/vertikal: £15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°

Erméglicht das Offnen der Tir mit Hilfe eines Zahlencodes

Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44

MaRe (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm
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8.15 Busch-Welcome® UP-Montagedose Gr. 1/1

{;

83400 U-689

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0378,artikel.html

Funktionen
= Zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Aufenstation
Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44
MaRe (Hx B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm
8.16 Busch-Welcome® UP-Montagedose Gr. 1/2

83401 U-68x

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0240,artikel.html

Funktionen

= Zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Auenstation
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 203 mm x 133 mm x 46 mm
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8.17 Busch-Welcome® UP-Montagedose Gr. 1/3

83402 U-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0241,artikel.html

Funktionen

= Zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Aufenstation

Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 275 mm x 133 mm x 46 mm
8.18 Busch-Welcome® UP-Montagedose Gr. 1/4

83403 U-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0242,artikel.html
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Funktionen
= Zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® AuRenstation
Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44
MaRe (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 46 mm
8.19 Busch-Welcome® UP-Montagedose Gr. 2/3

U-68x

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0243,artikel.html

Funktionen

= Zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Aufenstation
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 275 mm x 233 mm x 46 mm
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8.20 Busch-Welcome® Hohlwandset

|| &
LS

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0308,artikel.html

83511

Funktionen

= Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen

8.21 Busch-Welcome® Einputzdose Gr. 1/2

83551

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0345,artikel.html

Funktionen

= Als Platzhalter wahrend des Verputzens
= Zur Aufnahme der Unterputz-Montagedose
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8.22  Busch-Welcome® Einputzdose Gr. 1/3

83552
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0346,artikel.html

Funktionen

= Als Platzhalter wahrend des Verputzens
= Zur Aufnahme der Unterputz-Montagedose
8.23 Busch-Welcome® Einputzdose Gr. 1/4

83553
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0347 ,artikel.html

Funktionen
= Als Platzhalter wahrend des Verputzens
= Zur Aufnahme der Unterputz-Montagedose
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8.24  Busch-Welcome® Einputzdose Gr. 2/3

83554

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0348,artikel.html

Funktionen

= Als Platzhalter wahrend des Verputzens

= Zur Aufnahme der Unterputz-Montagedose
8.25 Busch-Welcome® AP-Montagedose Gr. 1/1

83400 AP-681

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0375,artikel.html

Funktionen

= Zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® AuRenstation
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

MaRe (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm
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8.26 Busch-Welcome® AP-Montagedose Gr. 1/2

83401 AP-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0037 ,artikel.html

Funktionen
= Zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® AuRenstation
Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44
MaRe (Hx B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm
8.27 Busch-Welcome® AP-Montagedose Gr. 2/3

83404 AP-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0040,artikel.html

Funktionen

= Zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® Aufenstation
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm
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8.28 Busch-Welcome® AP-Montagedose Gr. 1/4

83403 AP-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0039,artikel.html

Funktionen
= Zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® AuRenstation
Technische Daten
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 44
MaRe (Hx B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm
8.29  Busch-Welcome® AP-Montagedose Gr. 1/3

83402 AP-68x
Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0038,artikel.html
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Funktionen

= Zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® AuRenstation
Technische Daten

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 44

MaRe (Hx B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

8.30 Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Horer

%

BUSCH-JAEGER

83205 AP-xxx

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0001,artikel.html

Funktionen

= Einfaches Abnehmen und Auflegen des Horers

= Drei Schnellzugriffstasten fur Grundfunktionen: Tur6ffnen, Lichtschalten und Stummschalten
= Betédtigung der Schnellzugrifftasten ohne Abnahme des Horers

= Ruftonunterscheidung Tirruf und Etagenruf

= FUnf wahlbare Klingelténe

= Mithérsperre

= Einfache Aufputzmontage oder Installation auf handelsublicher 58er Unterputzdose
Technische Daten

Klemmen eindrahtig: 2x 0,6 mm?®-2 x 1 mm?

Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm®-2x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V — 2 V
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8.31 Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display

]

83200 U

Zentralscheiben: 83260-xxx 2-fach Rahmen

Service QR-Code
http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0362,artikel.html

Funktionen
= 3,8cm (1,5") groRes beleuchtetes, monochromes Display

= Rldckmeldungen im Display zur Unterstitzung bei der Bedienung, erleichtert dem Nutzer die
Bedienung, da er stets Rickmeldung erhalt, welche Einstellung gerade betatigt wird

= Automatisches Einschalten des Bildschirms bei eingehendem Turruf

= Freisprechfunktion mit Stérgerausch- und Echo-unterdriickung fur verstandliche
Kommunikation

= Die Grundfunktionen Rufannahme, Tir6ffnen, Lichtschalten und Stummschalten liegen
direkt auf der Wippe und sind schnell und einfach einzustellen

= Ruftonunterscheidung Tuarruf und Etagenruf

= Funf wahlbare Klingeltdne

= Mithérsperre

= Flnfstufig einstellbare Sprachlautstarke

= Automatische Turéffnerfunktion, 6ffnet die Haustir bei Betatigung der Klingeltaste

= Spannungsversorgung und Datentibertragung tber den 2-Draht-Bus; zusatzliche
Verdrahtung mit der Innenstation fur Hilfsenergie entfallt

Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Schutzart: IP 30

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm*-2 x 1 mm?
Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm®-2x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V — 12 V

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 | 131



Sortimentsubersicht

8.32 Busch-Welcome® Innenstation Audio

%A

83210 AP-xxx

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0324,artikel.html

Funktionen

= Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstarke einstellbar

= Schnellzugriffstasten fir Turdffner, Stummschalten und Licht
= Unterschiedliche Klingeltdéne fur Tir- und Etagenruf einstellbar
= FUnf polyphone Klingelténe stehen zur Auswahl

= Lautstarke der Klingeltdne einstellbar

Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Schutzart: IP 30

MaRe (Hx B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Busspannung: 28V — 2 V
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8.33

Busch-Welcome® Telefon-Gateway

Yl

83350

Service QR-Code

Funktionen

= Realisiert die Anbindung der Tirkommunikation an die Telefonanlage.

= Ermdglicht tber eine Telefonzentrale mit Analog-anschluss die Verbindung zu anderen
Teilnehmern, wie:

— weitere analoge Festnetztelefone
— DECT-Telefone

— ISDN-Telefone

— Mobiltelefone

= Uber die angewahlten Telefone kann die Tir gedffnet oder die Beleuchtung eingeschaltet

werden
= Optimaler Einsatz durch kleine Bauform: nur 4 TE
= Einfache Inbetriebnahme ohne PC mdglich

= Optional erfolgt eine komfortablere Inbetriebnahme Uber die Weboberfliche vom IP-
Gateway

Technische Daten

Temperaturbereich Gerat: -5 °C bis +45 °C
Schutzart Gerat: IP 20

MaRe (Hx B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Verbrauchseinheiten: 1
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8.34 Schliisselkarte

Busch-Welcome®

Schlisselkarte

v

83173

Service QR-Code
http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0372,artikel.html

Funktionen

= Schlusselkarte fir das Busch-Welcome® Transponder-Modul
Technische Daten

MaRe (Hx B x T): 54 mm x 86 mm

8.35 Busch-WelcomePanel®

[ [Ja]x[a]e]

BUSCH-JAEGER

83220 AP-xxx

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0004,artikel.html

Funktionen

= 17,8 cm (7") groBes hochwertiges Farb-TFT-Touchdisplay mit intuitiver Bedienung
(Auflédsung 800 x 480 [WVGA])

= Automatisches Einschalten des Kamerabildes bei eingehendem Turruf

= Bei Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Ereignisspeicher
abgelegt

= Manuelle Aufnahme von Bildern wahrend des Gespraches jederzeit mdglich
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8.36

Ereignisspeicher: Der Nutzer ist informiert, wer wann an seiner Haustur geklingelt hat
Elektronischer Bilderrahmen im Standby-Modus wahlbar

Freisprechfunktion mit Stérgerausch- und Echounterdriickung fir verstandliche
Kommunikation

Sechs Schnellzugriffstasten fir die Grundfunktionen Rufannahme, TUréffnen,
Stummschalten, Lichtschalten, Schnappschuss und Einstellungen schnell und einfach zu
bedienen

Ruftonunterscheidung Turruf und Etagenruf

Finf wahlbare Klingelténe

Mithorsperre

Funfstufig einstellbare Sprachlautstarke

Automatische Turoffnerfunktion, 6ffnet die Haustulr bei Betatigung der Klingeltaste

Spannungsversorgung und Datenlbertragung tiber den 2-Draht-Bus; zusatzliche
Verdrahtung mit der Innenstation fur Hilfsenergie entfallt

Technische Daten
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm>-2 x 1 mm?

Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm®-2x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V — 2 V

Busch-free@homePanel 7"

83221 AP-xxx

Service QR-Code
http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0354,artikel.html

Funktionen

Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen und
Darstellung des Videobildes einer Busch-Welcome® AuRenstation.

Wahrend des Gesprachs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher
abgelegt werden

Bei Turrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher
abgelegt

Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstarke einstellbar
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8.37

= Schnellzugriffstasten fur Turéffnen, Stummschalten und Licht

= Unterschiedliche Klingeltone fir Tur- und Etagenruf einstellbar, finf polyphone Klingeltdne
stehen zur Auswahl

= Lautstarke der Klingeltone einstellbar

= SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bild-speichers

= Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8)
= Zur Aufputzmontage.

= Der Busanschluss erfolgt tber die beiliegende Busklemme
Technische Daten

Temperaturbereich Gerat: -5 °C bis 40 °C

Schutzart Gerat: IP 30

MaRe (Hx B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

Display-Grofe: 17,8 cm (7°)

Display-Auflésung: 800 x 480

Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display

Busch-Welcome® Systemzentrale

83300
Busch-Welcome®
Systemzentrale
N
e‘ ﬁ. IN Zm_wﬁoflx
o o L
i B e
mfq ——
-
an e GG o
ee @ €6 e
83300

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0046,artikel.html

Funktionen
= Versorgt und steuert die gesamte Turkommunikationsanlage

= An die Systemzentrale werden die Busch-Welcome® AuRenstationen, die Busch-Welcome®
Innenstationen und der elektrische Turéffner sowie das Flurlicht angeschlossen

= Die Schaltdauer von Turéffner und Licht ist einstellbar
Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 20

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm*-2 x 1 mm?

Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm?>-2 x 0,75 mm?
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Busspannung: 28V —-+2V; 1,5 A

Netzspannung: 100-240 V; 50-60 Hz; 0,9 A
Anschlussquerschnitt fir 230 V: 1,5 mm?-2,5 mm?
Spannungsversorgung Tiréffner: ~12 V; 1,6 A
Potenzialfreier Ausgang Turéffner: 30 V AC/DC; 3 A
Potenzialfreier Ausgang Licht: 230 V~; 3 AX

Grofke: 12 TE

8.38 Busch-WeIcome®Zusatzspannungsversorgung

.

83310

o
9 :
Status

RC

En
Aug
LN 230V~ 50/60Hz

a.b  28V- 12V 28W mce ﬁ_

48
Q:
®-

83310

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0047 ,artikel.html

Funktionen

= Zusatzliches Versorgungsgerit der Busch-Welcome® Anlage zur Erhéhung der Anzahl der
anschlieBbaren Innenstationen

Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 20

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm*~2 x 1 mm?
Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm?>-2 x 0,75 mm?
Busspannung: 28 V—+2V; 1A

Netzspannung: 100 —240V; 50/60 Hz; 0,9 A
Anschlussquerschnitt fur 230 V: 1,5 mm?—2,5 mm?
Direkt anschlie3bare Innenstationen: 4

Grolke: 8 TE
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8.39  Busch-Welcome® Videoverteiler Innen
Zur Unterputzmontage: Reiheneinbaugerat:

e 0

sl Sl B ]

@ pusci =

83320/
Busch-Welcome®
Videoverteiler Innen

Cer e

fouty ourz]
a, a b,
ecee

— =

83320/2 U 83320/2

Service QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0- www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-
0042, artikel.html 0041 ,artikel.html

Funktionen
= Verteilt das Videosignal der Busch-Welcome® AuRenstation Video im Geb&ude

= Das Videosignal der Eingangstir kann mithilfe des Verteilers in verschiedenen Wohnungen
oder in mehreren Raumen empfangen werden

= Lieferbar als Reiheneinbaugerat oder fir die Unterputzmontage
= Wird nur bei Verlegung von Stich- und Steigleitungen bendtigt
Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Schutzart: IP 20

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm*~2 x 1 mm?

Klemmen feindréhtig: 2 x 0,6 mm?-2 x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V—+2V

Grofte 83320/2 U: fur Einbau in eine tiefe Unterputzdose

GroRe 83320/2: 2 TE
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8.40 Busch-Welcome® Videoverteiler AuBen

ee B
Lo’

2 BUSCHIAEGER
hid

83325/2
Busch-Welcome®
Videoverteiler Aussen

Ce—

83325/2

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0043,artikel.html

Funktionen

= Ermdglicht den Anschluss mehrerer Busch-Welcome® Aufenstationen Video an die Busch-
Welcome® Systemzentrale

= Kommt bei Gebduden mit mehr als einer Busch-Welcome® AuRenstation Video zum Einsatz
Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 20

Klemmen eindrahtig: 2 x 0,6 mm>-2 x 1 mm?

Klemmen feindrahtig: 2 x 0,6 mm?=2 x 0,75 mm?

Busspannung: 28 V- 12V

Grole: 2 TE
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8.41 Busch-Welcome® IP-Gateway

83342
Busch-Welcome® IP-Gateway

2
L
— -
Pos. 1: RC(ON=AKtiv) w1 % \
Pos. 2: MIS(ON=Master) 4 l 55.5 |
LAN - |
83342

Service QR-Code

www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0328,artikel.html
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0374,artikel.html

Funktionen

= Ermdglicht die Kommunikation zwischen der Busch-Welcome® Tirkommunikation und dem
lokalen IP-Netzwerk

= Ermdglicht die Nutzung des ComfortPanels als Turkommunikations-Innenstelle
= Ermdglicht die Nutzung der ,Welcome fiir myBUSCH-JAEGER" App

= Ethernet-Anschluss (RJ-45)

Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Schutzart: IP 20

MaRe (Hx B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm

GroRe: 10 TE
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8.42

»Welcome fir myBUSCH-JAEGER" App

Service QR-Code

https://www.busch-jaeger.de/de/service-tools/mybusch-jaeger/

Jetzt kostenlos im App-Store und im Play-Store flir Smartphones und Tablets verfligbar!

Busch-Welcome® — Tiirkommunikation in Perfektion durch intelligente Vernetzung mit der
Gebaudesystemtechnik und einer Verlinkung zum Smartphone oder Tablet.

Bringen Sie die Tiirkommunikation Ihrer Busch-Welcome® Anlage auf ihr iOS- oder Android-
Gerat! Verpassen Sie keinen Turruf mehr. Mit der ,Welcome fir myBUSCH-JAEGER" App
werden Rufe |hrer TUrstation direkt an Ihr Smartphone oder Tablet weitergeleitet. So kénnen
Sie sehen und hdren, wer vor lhrer Tur steht. Verpasste Besucher werden mit Bild und Datum
aufgezeichnet und kénnen jederzeit einfach abgerufen werden.

Die Verbindung der App mit Ihrer Tirkommunikationsanlage erfolgt ganz einfach: Installieren
Sie die App, scannen Sie den Konfigurations QR-Code lhres IP-Gateways, fertig. Informationen
zur Konfiguration lhres IP-Gateways erhalten Sie hier:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0328, artikel.html

Funktionen

= Audio- und Videokommunikation

= Tar 6ffnen

= Licht schalten

= Besucherliste mit Bildern

= Einfache Inbetriebnahme mit QR-Code

Voraussetzungen

Busch-Welcome® Tiirkommunikationsanlage mit konfiguriertem IP-Gateway 83341.
ACHTUNG: Nicht kompatibel mit dem IP-Gateway fiir Busch-ComfortPanel® 83340.
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8.43 Busch-Welcome® Schaltaktor Unterputz

Schaltaktor Unterputz

Busch-Welcome'
13-14 30V AC/DC 3A

= )
o w
13 1

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0327 ,artikel.html

Funktionen
= Schaltaktor fiir den Anschluss an den Tlurkommunikationsbus

= Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Turruf (z.B. einen externen
Gong)

= Potenzialfreier Ausgang: 230V, 3AX
Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Schutzart: IP 20

MaRe (Hx B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm
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8.44 Busch-Welcome® Klingeltransformator, 12V AC 1,3 A

83315

Service QR-Code
www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0045,artikel.html

Funktionen

= Spannungsversorgung flr einen elektrischen Turéffner
= 4V~ 1,3A,8VA

= 8V~ 1,3A,12VA

= 12V~,1,3A, 16 VA

Technische Daten

Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Schutzart: IP 20

MaRe (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Nennspannung: 230 V~

Nennfrequenz: 50 Hz

GroRe: 4 TE

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 | 143



Sortimentsubersicht

8.45

Busch-Welcome® Schaltaktor Tiir/Licht

( 1] y
i."b. '
83330 -
Busch-Welcome® Schaltakior Tar/Licht
BUS 28V: o2V
203 2,
¢ wow B
Status T caws (=N
Mode @
Mode O
334 Z30V-3Ax CE 10
3 n_"‘a
=i |
83330

Service QR-Code

http://www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0044 ,artikel.html

Funktionen

= Zum Anschluss eines elektrischen Turoffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum
Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3 A)

= Zuordnung zu einer Aufdenstation einstellbar

= Schaltdauer einstellbar: Turoffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 Min.

Technische Daten
Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
Schutzart: IP 20

MaRe (Hx B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm

Verbrauchseinheiten: 2
GroRe: 4 TE
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Abb. 51: Busch-free@home® — Der Eintritt in eine zeitgeméal3e und preiswerte Gebdudesteuerung

Mit Busch-free@home® lassen sich im privaten Wohnbau oder in kleineren Gewerbegebauden
vielfaltige Lésungen realisieren.

Gewerkeubergreifende Steuerung mit einem System und einheitlichem Design,
Bedienkonzept fiir Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Klimasteuerung sowie der
Tirkommunikation Busch-Welcome®.

Einfach Inbetriebnahme (ber die Web-Anwendung im System Access Point mit einem
beliebigen und betriebssystemunabhangigen Web-Browser vom MAC oder PC. Es muss
keine weitere Software erworben werden.

Die Projektierung, Inbetriebnahme und die Erstellung der Visualisierung erfolgt in einem
Arbeitsgang.

Als Systemgerate werden die Spannungsversorgung und der System Access Point bendtigt.
Uber die Busleitung werden maximal 64 Teilnehmer miteinander verbunden. Die Busleitung
kann in Linien-, Stern- oder Baumstruktur verlegt werden. Nur nicht im Ring. Als Busleitung

wird die KNX-Busleitung J-Y(ST)-Y 2 x 2 x 0,8 empfohlen.

Uber die umfangreiche Sortimentstiefe lassen sich alle Anwendungen im privaten
Wohnungsbau sowie im Kleingewerbe umsetzen. Aktoren existieren nicht nur fir die
unterschiedlichen Gewerke, sondern auch in verschiedenen Bauformen fir die UP-Dose
und Verteilung (REG) Uber ein zentrales oder dezentrales Aktorikkonzept.

Der Eintritt in eine zeitgemale und preiswerte Gebaudesteuerung.

Busch-Welcome® Systemhandbuch 0001-01-1572 | 26.10.2015 | 145



Busch-free@home®

§ waoomacin ToRmNG @

[ [ a T
- - oooo 00 6 ©o0o0o00GOO O
Erster Schritt — Das Haus. Zweiter Schritt — das Zuordnen. Dritter Schritt — das Verkniipfen.
Zunachst wird der Grundriss mit Etagen Die Sensoren und Aktoren werden Uber Im letzten Schritt erfolgt die grafische
und Rdumen angelegt. den Browser in den Grundriss einge- Einordnung von Sensoren und Aktoren
fugt und damit gleichzeitig den Raumen sowie die Erstellung von Zentralbefehlen
zugeordnet und Lichtszenen.

Einfaches Einrichten und Andern.

Mit der Busch-free@home® App kénnen Szenen
nach Wunsch eingestellt werden. Dabei hilft
die Assistenzfunktion. Zum Beispiel kénnen so
Leuchten und eine bestimmte Stellung der Ja-
lousie plus Raumtemperatur mit einem Tasten-
druck abgerufen werden.

OOOOOQOO

Abb. 52: Busch-free@home®— Intuitiv bedienbar mit der Busch-free@home®App
Vielfdltige Bedienmdglichkeiten

Uber das Bedienpanel Busch- free@home steht eine Ubersichtliche und zentrale Bedienung
zur Verfigung. Ist eine Busch- Welcome® Turkommunlkatlonsanlage vorhanden, kann tber
dasselbe Bedienpanel einerseits Busch-free@home gesteuert und andererseits zur TUr
gesprochen werden. Die Bedienung im Raum erfolgt in bekannter Art und Weise Uber die
Sensoren neben den Turen oder Fenstern fir die Beleuchtung, Klimatisierung und fir die
Jalousien. So kénnen jede Generation oder Gaste wie gewohnt die Elektroinstallationen
bedienen.

Uber mobile Endgerate wie Smartphones und Tablets kann Busch—free@home® sowohl in den
eigenen vier Wanden, vom Garten aus oder auch von unterwegs bedient werden. Uber Apps
mit Android- oder iOS-Betriebssystemen erfolgt eine optimale Darstellung auf den Geraten. Die
Apps kdnnen gratis Uber die App-Stores heruntergeladen und installiert werden.

Das Panel

Das Busch-free@homePaneI umfasst gleichzeitig den vollen Funktionsumfang vom Busch-
WelcomePanel®.

Sie konnen dies als Innensprechstelle mit Videobild zur VideoauRenstation nutzen. In
Abwesenheit wird nach 1, 3 und 5 Sekunden jeweils ein Bild aufgenommen, das man sich
spater anschauen kann.

Daruber hmaus konnen wechselseitig Funktionen bei Busch-free@home® und am Busch-
Welcome® Bus projektiert werden. Bei einem Tiirruf kdnnnen zusatzlich Aktoren geschaltet
werden, entweder fir eine Zusatzklingel oder um die Beleuchtung einzuschalten. Umgekehrt ist
es maoglich, Uber die Tastsensoren von Busch- free@home beispielsweise den Turdffner zu
betatigen.

01 02

Fig. 53:  Busch-free@homePanel 7" mit Anwendungen ,Busch-free@home®* (01) und ,Busch-Welcome®* (02)
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Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstrafie 2
58513 Ludenscheid

www.BUSCH-JAEGER.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur

Hinweis:

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer aus-
dricklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen,
die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und
Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit,
Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewahr. Anderungen und
Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entspre-
chen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende
Kennzeichnung
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