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Busch-ControlTouch® 2 
 

 危险 

 

 

直接或间接接触导电零件时有触电危险。可能造成电击、灼

伤或死亡。在导电零件上进行不正确的操作时存在火灾危险

。 
– 安装和拆卸前应先断开电源电压！ 
– 仅可由专业人员在 110 … 240 V 电网上进行作业。 

 
■ 请仔细阅读并妥善保管安装说明书。 
■ 更多用户信息和系统整合以及调试的详细信息请查询 

www.BUSCH-JAEGER.com 或通过扫描二维码获取。 
 
按规定使用 
■ 此设备实现了通过苹果设备、安卓设备或笔记本电脑/台式电脑简

单、直接地控制自动化家居系统。这种控制可通过直接的 KNX 连
接（室内）或互联网（室外）进行。相关应用程序将自动识别例如

开关和调光器的状态。因此无需复杂编程即可通过应用程序开启和

展现。 
■ 功能范围的详细信息位于技术手册中（参见二维码）。 
 
随附附件 
■ 1 根 UTP 线 
 

技术数据 
供电电压  
■ 辅助电压： 10 … 36 VDC 
耗电量： 125 mA（10 VDC 时） 
其他接口： KNX 
以太网： 10 / 100 Mbit 
防护等级： IP20 
环境温度： 0 °C … +70 °C 
储存温度： -40 °C … +85 °C 
规格尺寸（长 x 宽 x 高）： 72 x 90 x 60 mm (4TE) 

 

  系统要求 
■ 苹果设备、安卓设备或笔记本电脑/台式电脑。 
■ iOS 9.0 或更高版本，安卓 4.3 或更高版本 
■ 可用的网络接入 
■ 互联网连接 
■ Philips Hue 系统（选装） 
■ Sonos 系统（选装） 
■ 单独的电源（例如 priOn Netzteil CP-D 24/2.5) 
 

  安装 
设备只能安装在符合 DIN EN 60715 的支承轨道上。 
连接选项请遵守适用的规定！ 
 

  连接 
根据接线图进行连接（用于互联网连接的 UTP 接口）。 

调试 
■ 系统的所有设备必须正确布线，并连接在总线上！ 
■ 调试通过 https://my.busch-jaeger.de 在网络浏览器中进行。软件

用于创建系统配置。安装之前需要进行注册。注册地址为 
https://my.busch-jaeger.de。这样就可以获得访问调试服务器的个

人入口。  
■ 系统配置保存在一个中央服务器上，可通过 Busch-ControlTouch® 

2 KNX 下载。 
■ 用于控制已连接的 KNX 设备的应用程序可通过苹果应用商店或谷

歌应用商店下载。 
■ 通过将 KNX 项目直接读取到调试服务器上，可以从 ETS 4、ETS5 

或更高版本导入组地址。 
■ 其他可选配件，例如 Philips Hue，可以单独配置。 
■ 有关调试、网络连接、参数设定和应用程序操作的详细信息位于技

术手册中（参见二维码）。 
 

  操作 
 

[A] 运行状态 
 

LED 
"OK" 

绿色： 慢速闪烁 启动或关闭 
绿色： 长亮 应用准备就绪 

 

LED 
“Net-
work” 

绿色： 慢速闪烁 正常过程 - OK 
黄色： 慢速闪烁 无 KNX 连接 
红色： 快速闪烁 LAN 问题，无网络 
红色/绿色

： 间隔 无网络连接，只有 LAN 连接 *) 

*) 只有在启动时以及在 ControlTouch 状态页面上按下“检查网络连接

”按钮时才会检查网络连接。 

LED  
“OK” 
“Net-
work” 

红色/绿色

： 间隔 正在安装新的固件更新 

 

[B] 复位选项 
 

按键 
启动期间始终按住 恢复出厂设置 
短按 完全重启 
长按（超过 3 秒） 恢复出厂设置 

 

[C]  
 

EXT  用于后期扩展的输入端 
 
其它产品特征： 
■ 创建场景、脚本和时间配置文件 
■ 支持摄像头 
■ 用作信号装置 
 
服务 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB 集团旗下企业， 
Freisenbergstraße 2，D-58513 Lüdenscheid, 
电话：+49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 
 

N
or

sk
 

Busch-ControlTouch® 
 

 FARE 

 

 

Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende 
deler går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være 
elektrisk støt, forbrenning eller død. Brannfare ved feil 
utført arbeid på spenningsførende deler. 
– Koble fra nettspenningen før montering og 

demontering! 
– Kun fagfolk må utføre arbeid på 110 … 240 V-nettet. 

 
■ Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den. 
■ Ytterligere brukerinformasjon og informasjon om 

systemintegrering og igangsetting finner du på www.BUSCH-
JAEGER.com eller ved å skanne QR-koden. 

 
Forskriftsmessig bruk 
■ Apparatene muliggjør enkel og direkte betjening av 

hjemmeautomatiseringssystemer via Apple-enheter, Android-
enheter eller bærbar/stasjonær datamaskin. Styringen skjer via en 
direkte KNX-forbindelse (i huset) eller via internett (utenfor huset). 
Den tilhørende appen registrerer statusen til f.eks. brytere og 
dimmere. Dermed kan disse, uten komplisert programmering, 
åpnes og vises i appen. 

■ Detaljert informasjon om funksjonsomfang finnes i den tekniske 
håndboken (se QR-kode). 

 
Medfølgende tilbehør 
■ 1x UTP-kabel 
 

Tekniske data 
Tilkoblingsspenning  
■ Hjelpespenning: 10 … 36 VDC 
Strømforbruk: 125 mA (ved 10 VDC) 
Andre tilkoblinger: KNX 
Ethernet: 10 / 100 Mbit 
Beskyttelsesklasse: IP20 
Omgivelsestemperatur: 0 °C til +70 °C 
Lagringstemperatur: -40 °C til +85 °C 
Mål (LxBxH): 72 x 90 x 60 mm (4TE) 

 

  Systemforutsetninger 
■ Apple-enheter, Android-enheter eller bærbar/stasjonær 

datamaskin. 
■ iOS 9.0 eller høyere hhv. Android 4.3 eller høyere 
■ ledig nettverkstilgang 
■ Internettforbindelse 
■ Philips Hue-system (tillegg) 
■ Sonos-system (tillegg) 
■ Separat nettdel (f.eks.  priOn Netzteil CP-D 24/2.5) 
 

  Montering 
Apparatet må kun installeres på DIN-skinner DIN EN 60715. 
Følg tilkoblingsalternativer med gjeldende forskrifter! 
 

  Tilkobling 
Foreta tilkobling iht. koblingsskjemaet (UTP-tilkobling for internett-
forbindelse!). 

Igangsetting 
■ Alle apparater i systemet må være kablet korrekt og koblet til bus-

linjen! 
■ Igangsetting skjer via https://my.busch-jaeger.de i en nettleser. 

Systemkonfigurasjonen opprettes ved hjelp av denne 
programvaren. For å foreta installasjonen er en registrering på 
forhånd nødvendig. Dette gjøres via https://my.busch-jaeger.de. 
Dermed får man personlig tilgang til en igangsettingsserver.  

■ Systemkonfigurasjonen er lagret på en sentral server, og lastes 
ned av Busch-ControlTouch® KNX. 

■ Appen for å styre de tilkoblede KNX-enhetene kan lastes ned via 
Apple Store eller Google Store. 

■ Importen av gruppeadressene fra ETS 4, ETS5 eller høyere skjer 
via innlesingen av KNX-prosjektet direkte på 
igangsettingsserveren. 

■ Ytterligere ekstrafunksjoner, som f.eks. Philips Hue, kan 
konfigureres separat. 

■ Du finner detaljert informasjon om igangsetting, parametrering og 
betjening av appen i den tekniske håndboken (se QR-kode). 

 

  Betjening 
 

[A] Driftsstatus 
 

LED 
"OK" 

Grønn:  Blinker 
sakte Oppstart eller avslåing 

Grønn:  Permanent Applikasjon er startklar 
 

LED 
"Net-
work" 

Grønn:  Blinker 
sakte Normal prosess - OK 

Gul:  Blinker 
sakte Ingen KNX-forbindelse 

Rød:  Blinker fort LAN-problem, ikke nettverk 
Rød/ 
Grønn:  Intervall Ingen internettforbindelse, kun 

LAN-forbindelse *) 
*) Internettforbindelsen sjekkes kun ved oppstart og når man trykker 
på knappen "Kontroller internettforbindelsen" på statussiden til 
ControlTouch. 
LED  
„OK“ 
„Net-
work“ 

Rød/ 
Grønn:  Intervall Ny fastevareoppdatering 

installeres 

 

[B] Nullstillingsalternativer 
 

Tast 

Holdes inne under 
oppstart 

Tilbake til fabrikkinnstillinger 

Trykk kort Helt ny oppstart 
Trykk lenge 
(> 3 sekunder) 

Tilbake til fabrikkinnstillinger 

 

[C]  
 

EXT  Inngang for framtidige utvidelser 
 
Andre produktegenskaper: 
■ Scener-, skript- og tidsprofiloppretting 
■ Kamerastøtte 
■ Brukt som alarmsystem 
 
Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Et selskap i ABB-gruppen  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-ControlTouch® 2 
 

 FARA! 

 

 

Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar 
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli 
elstöt, brännskador eller dödsfall. Felaktigt utförda arbeten 
på spänningssatta delar innebär brandrisk. 
– Gör enheten spänningslös innan montering och 

demontering! 
– Arbeten på 110–240 V-nätet får endast utföras av 

kvalificerad elektriker. 
 
■ Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den. 
■ Ytterligare användarinformation och information om 

systemintegration och ibruktagning får du på www.BUSCH-
JAEGER.com eller genom att scanna QR-koden. 

 
Avsedd användning 
■ Enheterna gör det möjligt att styra hemautomatiseringssystem via 

Apple-enheter, Android-enheter eller bärbara/stationära datorer. 
Styrningen sker via en direkt KNX-anslutning (i huset) eller via 
internet (utanför huset). Den tillhörande appen registrerar 
statusen för t.ex. omkopplare och dimrar. Därför kan de öppnas 
och återges via appen utan komplicerad programmering. 

■ Utförlig information om funktionsomfattningen finns i den tekniska 
manualen (se QR-koden). 

 
Medföljande tillbehör 
■ 1x UTP-kabel 
 

Tekniska data 
Anslutningsspänning  
■ Hjälpspänning: 10–36 VDC 
Strömförbrukning: 125 mA (vid 10 VDC) 
Ytterligare anslutningar: KNX 
Ethernet: 10/100 Mbit 
Kapslingsklass: IP20 
Omgivningstemperatur 0–70 °C 
Förvaringstemperatur: -40 – +85 °C 
Mått (LxBxH): 72 x 90 x 60 mm (4TE) 

 

  Systemförutsättningar 
■ Apple-enheter, Android-enheter eller bärbara/stationära datorer. 
■ iOS 9.0 eller senare resp. Android 4.3 eller senare 
■ Fri nätverksåtkomst 
■ Internetanslutning 
■ Philips Hue-system (tillval) 
■ Sonos-system (tillval) 
■ Separat nätdel (t.ex. priOn Netzteil CP-D 24/2.5) 
 

  Montering 
Installera endast enheten på DIN-skenor i enlighet med DIN EN 
60715. 
Beakta anslutningsalternativen i de gällande föreskrifterna! 
 

  Anslutning 
Anslut i enlighet med inkopplingsritningen (UTP-anslutning för 
internetanslutning!). 

Ibruktagning 
■ Alla enheter i systemet måste vara rätt inkopplade och anslutna 

till busslinjen! 
■ Ibruktagningen utförs med webbläsare på https://my.busch-

jaeger.de. Systemkonfigurationen skapas med den här 
mjukvaran. Innan installation är det nödvändigt att registrera sig. 
Registreringen görs via https://my.busch-jaeger.de. Då får man en 
personlig åtkomst på en ibruktagningsserver.  

■ Systemkonfigurationen sparas på en central server och laddas 
ner av Busch-ControlTouch® 2 KNX. 

■ Appen för att styra de anslutna KNX-enheterna kan laddas ner 
från Apple Store eller Google Store. 

■ Importen av gruppadresserna från ETS 4, ETS5 eller senare sker 
genom att KNX-projektet läses in direkt på ibruktagningsservern. 

■ Ytterligare tillval, t.ex. Philips Hue, kan konfigureras separat. 
■ Utförlig information om ibruktagning, nätverksanslutning, 

parameterinställning och manövrering av appen finns i den 
tekniska handboken (se QR-koden). 

 

  Manövrering 
 

[A] Drifttillstånd 
 

LED 
"OK" 

Grön:  Blinkar 
långsamt Starta eller stänga av 

Grön:  Kontinuerli
gt Programmet är klart för start 

 

LED 
"Net-
work" 

Grön:  Blinkar 
långsamt Normal procedur – OK 

Gul:  Blinkar 
långsamt Ingen KNX-anslutning 

Röd:  Blinkar 
snabbt LAN-problem, inget nätverk 

Röd/grön:  Intervall Ingen internetanslutning, 
endast LAN-anslutning *) 

*) Internetanslutningen kontrolleras endast vid start och när man 
trycker på knappen "Kontrollera internetanslutning" på 
ControlTouchs statussida. 
LED  
"OK" 
"Net-
work" 

Röd/grön:  Intervall Ny firmware-uppdatering 
installeras 

 

[B] Återställningsalternativ 
 

Knapp 

Intryckt under 
uppstartsproceduren 

Återgå till 
fabriksinställningarna 

Kort tryck Fullständig omstart 
Långt tryck 
(> 3 sekunder) 

Återgå till 
fabriksinställningarna 

 

[C]  
 

EXT  Ingång för senare utökningar 
 
Ytterligare produktfunktioner: 
■ Skapa scener, skript och tidsprofiler 
■ Kamerastöd 
■ Kan användas som övervakningsanläggning 
 
Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-ControlTouch® 2 
 

 VAARA 

 

 

Suora tai epäsuora kosketus jännitteisiin osiin aiheuttaa 
sähkövirran vaarallisen kulkemisen kehon läpi. 
Seurauksena voi olla sähköisku, palovammoja tai jopa 
kuolema. Jännitteisiin osiin epäasianmukaisesti tehdyt työt 
aiheuttavat tulipalon vaaran. 
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta ja 

purkamista! 
– Työt 110 - 240 voltin verkossa on annettava 

ammattihenkilöiden suoritettaviksi. 
 
■ Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä. 
■ Muita käyttäjälle tarkoitettuja tietoja ja järjestelmän asennusta ja 

käyttöönottoa koskevia tietoja on osoitteessa www.BUSCH-
JAEGER.com, tai ne saa skannaamalla QR-koodin. 

 
Määräystenmukainen käyttö 
■ Laitteet mahdollistavat kotiautomatisointijärjestelmien helpon ja 

suoran ohjauksen Apple- ja Android-laitteilla tai kannettavalla 
tietokoneella/pöytätietokoneella. Ohjaus tapahtuu suoralla KNX-
yhteydellä (rakennuksessa) tai Internetin kautta (rakennuksen 
ulkopuolella). Yhteenkuuluva sovellus muistaa esim. kytkinten ja 
himmenninten tilan. Siten ne voi avata ja käynnistää sovelluksella 
ilman monimutkaista ohjelmointia. 

■ Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä 
käsikirjassa (ks. QR-koodi). 

 
Toimitussisältöön kuuluvat lisävarusteet 
■ 1x UTP-kaapeli 
 

Tekniset tiedot 
Liitäntäjännite  
■ Apujännite: 10 … 36 VDC 
Virrankulutus: 125 mA (10 VDC) 
Muut liitännät: KNX 
Ethernet: 10 / 100 Mbit 
Kotelointiluokka: IP20 
Ympäristön lämpötila: 0 °C … +70 °C 
Varastointilämpötila: -40 °C … +85 °C 
Mitat (PxLxK): 72 x 90 x 60 mm (4TE) 

 

  Järjestelmäedellytykset 
■ Apple- ja Android-laitteet tai kannettava tietokone / pöytäkone. 
■ iOS 9.0 tai korkeampi tai Android 4.3 tai korkeampi 
■ Vapaa verkkopääsy 
■ Internet-yhteys 
■ Philips Hue -järjestelmä (vaihtoehtoinen) 
■ Sonos-järjestelmä (vaihtoehtoinen) 
■ Erillinen verkkolaite (esim. priOn Netzteil CP-D 24/2.5) 
 

  Asennus 
Laitteen saa asentaa vain standardin DIN EN 60715 mukaisiin 
hattukiskoihin. 
Liitäntävaihtoehdot ja niitä koskevat määräykset on otettava 
huomioon! 
 

  Liitäntä 
Liitäntä tulee tehdä liitäntäpiirustuksen mukaisesti (UTP-liitäntä 
internetyhteyttä varten!). 

Käyttöönotto 
■ Järjestelmän kaikkien laitteiden kaapeloinnin on oltava oikein ja 

niiden on oltava kytkettynä väylälinjaan! 
■ Käyttöönotto tehdään sivulla https://my.busch-jaeger.de 

verkkoselaimessa. Järjestelmäkonfigurointi luodaan kyseisellä 
ohjelmistolla. Asennusta varten tarvitaan etukäteen suoritettu 
rekisteröinti. Sen voi tehdä sivulla https://my.busch-jaeger.de. 
Käyttäjälle luodaan silloin henkilökohtainen pääsy 
käyttöönottopalvelimelle.  

■ Järjestelmäkonfigurointi on tallennettu keskeiselle palvelimelle ja 
se ladataan aina Busch-ControlTouch® 2 KNX-liitännän kautta. 

■ Liitettyjen KNX-laitteiden ohjaukseen käytettävän sovelluksen voi 
ladata Apple Storesta tai Google Storesta. 

■ Ryhmäosoitteiden importointi ETS 4:stä, ETS 5:stä tai 
korkeammasta versiosta tapahtuu lukemalla KNX-projekti 
suoraan käyttöönottopalvelimelle. 

■ Muut valinnaiset lisävarusteet, kuten esim. Philips Hue, voi 
konfiguroida erikseen. 

■ Käyttöönottoa, verkkosisällyttämistä, parametrointia ja 
sovelluksen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on 
Teknisessä käsikirjassa (ks. QR-koodi). 

 

  Käyttö 
 

[A] Käyttötilat 
 

LED 
”OK” 

Vihreä:  vilkkuu 
hitaasti Boottaus tai lataaminen 

Vihreä:  jatkuvasti Sovellus on käyttövalmis 
 

LED 
”Net-
work” 

Vihreä:  vilkkuu 
hitaasti Normaali vaihe - OK 

Keltainen:  vilkkuu 
hitaasti Ei KNX-yhteyttä 

Punainen:  vilkkuu 
nopeasti LAN-ongelma, ei verkkoa 

Punainen/v
ihreä:  Intervalli Ei internetyhteyttä, vain LAN-

yhteys *) 
*) Internet-yhteys tarkastetaan vain boottauksen yhteydessä ja 
painettaessa painiketta "Tarkasta internetyhteys" ControlTouchin 
tilasivulla. 
LED  
”OK” 
”Net-
work” 

Punainen/v
ihreä:  Intervalli Uusi laiteohjelmistopäivitys 

asennetaan 

 

[B] Reset-vaihtoehdot 
 

Painike 

Pidä painettuna 
boottausvaiheen aikana 

Palaa tehdasasetuksiin 

Paina lyhyesti Täydellinen 
uudelleenkäynnistäminen 

Paina pitkään 
(> 3 sekuntia) 

Palaa tehdasasetuksiin 

 

[C]  
 

EXT  Tulo myöhemmille laajennuksille 
 
Tuotteen muita ominaisuuksia: 
■ Tilanteiden, käsikirjoituksen ja aikaprofiilin luominen 
■ Kameratuki 
■ Käyttö ilmoituslaitteena 
 
Huolto 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB-ryhmään kuuluva yritys, 
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Puh.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 

 
 
 
 


