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Marco/Frame

Altavoz 2"
2" Loudspeaker
(Ref. 9329)

ES -  Instrucciones de montaje
EN - Installation instructions
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Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica NIESSEN
Polígono Industrial Aranguren, nº 6
20180 OIARTZUN - España
Telf. 943 260 101
Fax 943 260 250
e-mail: saic.niessen@es.abb.com
www.abb.es/niessen

Potencia máxima / Maximum power:  
2 W
Impedancia / Impedance:  
16 Ω
Respuesta de frecuencia / Frequency response:  
170 Hz - 15 kHz

4.- Garantía 4.- Guarantee
Este producto está sujeto a la garantía que 
se ofrece en las condiciones generales de 
venta de ABB en cada país.

This product is subject to the guarantee 
offered in the selling general terms of ABB in 
each country.

2.- Montaje/Conexión 2.- Assembly/Connection

1.- Datos Técnicos 1.- Technical Data

Montaje en techo / Intsallation in ceiling Montaje en pared / Intsallation in wall




