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Prese a livello internazionale
Norma italiana per l’installazione

Cile / Perù
15A / 16A
220V

Italia
10A / 16A
230V

Egitto
16A

220V

Balcani / Russia
16A

220V-230V

Somalia / Libia
10A / 16A

220V-230V

Africa Occidentale /  
Orientale / Meridionale

13A
220V-230V-240V

Francia
16A
230V

India
16A

230V

Africa 
Settentrionale
16A
127V-220V-230V

Spagna /
Portogallo
16A
220V-230V
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Chiara
Prese

—
Mylos
Prese

—
Prese
Raggruppamento per Paesi

Nazioni Prese ABB Codici Mylos Codici Chiara
Corrente 
Tensione

Bianco Nero Bianco

Italia
Libia
Somalia

2CSY1101MC
2CSY1103MC
2CSY1109MC

2CSY1101MS
2CSY1103MS
2CSY1109MS

2CSK1101CH
2CSK1103CH
2CSK1109CH
2CSK1193CH

10A - 250V
10/16A - 250V

16A - 250V
10/16A - 250V

Albania 
Grecia 
Portogallo 
Serbia 
Slovenia 
Spagna 
Russia

2CSY1101MC
2CSY1108MC

2CSY1101MS
2CSY1108MS

2CSK1101CH
2CSK1108CH

16A - 250V
16A - 250V

Francia 
Africa 
Settentrionale

2CSY1144MC 2CSY1144MS 2CSK1144CH 16A – 250V

India
2CSY1164MC 2CSY1164MS 2CSK1164CH 16A - 250V

Africa 
Occidentale / 
Orientale / 
Meridionale

2CSY1134MC 2CSY1134MS 2CSK1134CH 13A - 250V

Egitto
Cile
Perù

2CSY1146MC 2CSY1146MS 2CSK1146CH 16A – 250V

Perù
2CSY1145MC 2CSY1145MS 2CSK1145CH 15A – 127V

 

Possibilità di abbinare le prese Mylos ai vari tipi di spine presenti sul mercato

Europeo 10 A Italiano 10 A Italiano 16 A
Schuko  

(tedesco) 16 A
Americano 15 A Americano 15 A

Prese secondo la norma italiana con otturatori di sicurezza, 250 V

P 11
2CSY1101MC
2CSY1101MS

n n

P 17/11
2CSY1103MC
2CSY1103MS

n n n

Prese secondo la norma italiana/tedesca con otturatori di sicurezza e messa a terra laterale/centrale, 250 V

P 30
2CSY1108MC
2CSY1108MS

n n n

P 30/17
2CSY1109MC
2CSY1109MS

n n n n

Prese americane e euro-americane, 127 V

Presa 
americana 
2CSY1145MC
2CSY1145MS

n n

Presa euro-
americana
2CSK1146MC
2CSK1146MS

n n

Prese speciali

Presa per 
rasoio(1)

2CSY1113MC
2CSY1113MS

n n

Britannico 13 A
Britannico/ 
Indiano 16 A

Francese 16 A

Prese britanniche, 250 V

Presa 
britannica 13 A
2CSY1134MC
2CSY1134MS

n

Presa 
britannica 16 A 
2CSY1164MC
2CSY1164MS

n

Presa francese, 250 V

Presa francese 
2CSY1144MC
2CSY1144MS

n

(1) Prese per rasoio, norma europea/americana con trasformatore di isolamento 230 V~ - 50/60 Hz

Norme di riferimento
Prese P11, P17/11 e P30 secondo la norma 
italiana: CEI 23-50 (IEC 60884-1)
Prese per rasoio: EN 61558-2-5 /  
EN 61000-3-2 / EN 55014-1 / EN 55014-2

Poiché non esiste alcuna norma armonizzata europea per 
questo tipo di prese: ogni nazione possiede infatti la 
propria norma, pertanto è impossibile individuare uno 
standard unitario. 
Per questo motivo, le prese non recano il marchio CE.    
Tutte le prese della serie civile Mylos conformi alla norma 
CEI 23-50 sono comunque certificate da IMQ a ulteriore 
garanzia della loro qualità e conformità alle norme.

Possibilità di abbinare le prese Chiara ai vari tipi di spine presenti sul mercato

Europeo 10 A Italiano 10 A Italiano 16 A
Schuko  

(tedesco) 16 A
Americano 15 A Americano 15 A

Prese secondo la norma italiana con otturatori di sicurezza, 250 V

P 11
2CSK1101CH n n

P 17/11
2CSK1103CH n n n

Prese secondo la norma italiana/tedesca con otturatori di sicurezza e messa a terra laterale/centrale, 250 V

P 30
2CSK1108CH n n n

P 30/17
2CSK1109CH n n n n

Prese con interblocco, con interruttore automatico magnetotermico e interruttore automatico differenziale

P 17/11
2CSK1324CH n n n

P 30
2CSK1325CH n n n

P 17/11
2CSK1326CH n n n

Prese americane e euro-americane, 127 V~

Presa 
americana 
2CSK1145CH

n n

Presa euro-
americana 
2CSK1146CH

n n

Prese speciali

Presa per 
rasoio (1)
2CSK1113CH

n n

Presa laterale
2CSK1193CH n n n n

(1) Presa per rasoio, norma europea/americana con trasformatore di isolamento 230 V~ - 50/60 Hz

Possibilità di abbinare le prese Chiara ai vari tipi di spine presenti sul mercato

Britannico 13 A
Britannico/ 
Indiano 16 A

Francese 16 A

British socket outlets, 250V

Presa 
britannica 13 A
2CSK1134CH

n

Presa 
britannica 16 A
2CSK1164CH

n

French socket outlet, 250V

Presa francese 
2CSK1144CH n

 

Norme di riferimento
Prese P11, P17/11 e P30 secondo la norma 
italiana: CEI 23-50 (IEC 60884-1)
Prese per rasoio: EN 61558-2-5 /  
EN 61000-3-2 / EN 55014-1 / EN 55014-2

Poiché non esiste alcuna norma armonizzata europea per 
questo tipo di prese: ogni nazione possiede infatti la 
propria norma, pertanto è impossibile individuare uno 
standard unitario. 
Per questo motivo, le prese non recano il marchio CE.    
Tutte le prese della serie civile Mylos conformi alla norma 
CEI 23-50 sono comunque certificate da IMQ a ulteriore 
garanzia della loro qualità e conformità alle norme.
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