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保護・制御 REX610

基本的なユーティリティアプリケーションと産業用アプリケーション
を全てカバーする、自由に設定可能なオールインワン保護リレー

異形数が少なく、注文、セットアップ、使用、保守が簡単で保管も容易

利用可能な全ての機能を解除する完全なモジュール式ハードウェアを
備えたプラグアンドプレイソリューション

デフォルトではイーサネットやシリアルでの通信など、豊富な機能が
用意されており、簡単に変更することができます。

IEC 61850に準拠した変電所保護装置間の通信と相互運用性

ファームウェアのアップデートによる新機能への継続的なアクセス

安全で信頼性が高く、費用対効果の高い保護ソリューションのための
広範囲なライフサイクルサービス

ABBのRelion®保護・制御シリーズに最新機能を追加

あらゆる基本的な配電アプリケーションのためのオールインワンの保護
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1台のデバイスでマルチアプリケーションをカバーし、最適な柔軟性と
費用対効果を実現

– モジュール式で拡張性に優れた設計により、保護要件、制御要件、
通信要件に応じて容易かつ柔軟にカスタマイズ可能

– 幅広いデフォルト機能を備え、追加コストなしで簡単に変更可能

– 通信機能は全ての異形種に標準装備

ABBのRelion®保護・制御シリーズに最新機能を追加

– 自由に設定可能な多機能継電器のABBの強い伝統を構築

– ABBの多くの実証済みの保護アルゴリズムを搭載

1台の機器で全ての基本的なアプリケーションに対応

全ての機能がデフォルトで使用可能なため便利

モーター保護

フィーダー保護

基本機能

アーク放電

電圧保護

モジュール性
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全ての基本的なアプリケーションをカバーする数種類の異形種だけで、
簡単に注文、セットアップ、使用、保守を行うことができます。

利用可能な全ての機能を解除するハードウェアモジュールが搭載され
た純粋なプラグアンドプレイソリューション

異形種数が少ないため、在庫を確保しやすい

迅速な交換のための引き出し可能なプラグインユニット、修理への短
い時間、最小化されたダウンタウンでコスト節約

リレー全体を交換するのではなく、モジュールごとに追加、取り外し、
交換が容易

簡素化が特徴のREX610

革新的なシンプルさ – REX610のあらゆる側面に浸透
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モジュール式で拡張性のある設計により、保護要件、制御要件、
通信要件の変化に対応した容易で柔軟な適応

ABBのリレー設定/構成ツールPCM600を使って広範なデフォルト機能
へのアクセス

ファームウェアのアップデートにより、インクリメンタルにリリース
された新機能への継続的なアクセスが可能

完全なモジュール式ハードウェアにより、利用可能な全ての機能を解
除し、いつでも変更が可能

現在および将来のグリッドの進化に合わせた、変電所保護装置間の
IEC 61850に準拠した通信と相互運用性

進化する電力系統への対応

現在および将来の変化する要件への適応が容易
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広範なライフサイクルサービスにより、リレーの寿命までの予測可能
な保守コストで、安全で信頼性が高く、費用対効果の高い保護ソ
リューションを提供

オプションのアドオンとしてファームウェアアップデートにアクセス
できるウェブベースのデータ共有とバックアップサービス - 電気シス
テム用のABB Ability™バックアップ管理、Data Care

SPACOMをREX610リレーにスムーズに交換するための便利なオー
ダーメイドの後付けアダプタ

– スイッチギアの寿命延長

– ライフサイクルサービスの充実

– 電源保護システムを新しい要求に適合させることが可能

広範なライフサイクルサービス - 最初から最後までフルサポート

最適なユーザビリティを実現する豊富なライフサイクルサービス
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豊富な機能性 - 以下を必要とする基本的なユーティリティアプリケー
ションと産業用アプリケーションを網羅：

– フィーダー保護

– 電圧保護

– モーター保護

以下を網羅する、通信を含む幅広いデフォルト機能：

– 保護

– 操作

– 状態監視と監督

– 測定

– ロギング

– コミュニケーション

あらゆる基本的な配電アプリケーションのための保護と制御（1/4）

モーター保護

フィーダー保護

基本機能

アーク放電

電圧保護

モジュール性
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基本機能 コミュニケーション

– IEC 61850-8-1 MMS（製造メッセージ仕様）

– IEC 61850-8-1 GOOSE（汎用オブジェクト指向の変電所イベント）

– Modbusプロトコル

______________________________________________________________________________________________________________

– 三相電流測定

– 残留電流測定

– シーケンス電流測定

– 三相電圧測定

– 残留電圧測定

– 周波数測定

– 相電圧測定

– 三相電力およびエネルギー測定

– 制御機能

• 遮断器制御

• 断路器位置表示

• 接地スイッチ位置表示

• 自動再閉路

• 同期性と通電に対するチェック

– 状態監視と監督

• トリップ回路監視

• ヒューズ故障監視

• 遮断器状態監視

• 電流監視

• 機械および装置用ランタイムカウンタ

– ログ機能

• 外乱記録装置

あらゆる基本的な配電アプリケーションのための保護と制御（2/4）

測定
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防護機能

– アーク保護

– 周波数保護

– モーターロードジャム保護

– 負荷の欠如監視

– モーター用過負荷熱保護

– 機械用逆相過電流保護

– 逆相過電圧保護

– 反相保護

– 正相不足電圧保護

– モーター始動監視

– 三相無指向性/指向性過電流保護

– 無指向性/指向性地絡保護

– 配電、ケーブルおよび配電変圧器用の三相過負荷熱保護

– 逆相過電流保護

– 相不平衡保護

– 位相電流不足保護

– 三相低電圧/過電圧保護

– 残留過電圧保護

– 多目的保護

あらゆる基本的な配電アプリケーションのための保護と制御（3/4）
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保護関連ファンクション

– 三相突入検出器

– 遮断器故障保護

– マスタートリップ

– 緊急起動

あらゆる基本的な配電アプリケーションのための保護と制御（4/4）
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シンプルさ – REX610のあらゆる側面に浸透

全ての基本的なアプリケーションをカバーする数種類の異形種だけで、
注文、セットアップ、使用、保守が容易

利用可能な全ての機能を解放するモジュール式ハードウェアを備えた
純粋なプラグアンドプレイソリューション。

– 変流器（CT）モジュール

– 変圧器（VT）モジュール

– アークモジュール

保護要件が変更された場合でも、リレー全体を交換するのではなく、
モジュール単位で追加、取り外し、交換が容易

引き出し可能なプラグインユニットで、迅速な交換と短期間での修理
が可能

– 汎用電源と閾値をソフトウェアで設定可能なバイナリ入力を備え
た唯一のプラグインユニット異形種

異形種数が少ないため、在庫を確保しやすい

純粋なプラグアンドプレイソリューション（1/2）
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バイナリ入出力とアナログ入力を自由に設定可能

– 発注時に電圧や電流の範囲を指定する必要はありません

– 異形種数を最小限に抑え、最大限のアプリケーションの柔軟性を
実現

リレーをPC（パソコン）に接続するための前面USB
（Universal Serial Bus）ポート

– 追加のソフトウェアを必要とせずに、外乱記録などの情報を簡単
に検索

– 変電所が停止してもリレーに電源を供給可能

ABBのリレー設定/構成ツールPCM600による設定変更

– PCM600またはヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
によるパラメータ設定の変更

純粋なプラグアンドプレイソリューション（2/2）
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現在および将来の要件を満たす完全な適応性

モジュール式で拡張性のあるデザインで、最大限の柔軟性を実現

– 発注段階

– 試運転前

– 購入後の数年間

グリッドに合わせて進化するファームウェアアップデートによる新機
能へのアクセス

– ABBの最新バージョンの保護アルゴリズム

– 新しい適用領域の可能性を広げる新しい保護機能

進化するグリッドへの対応（1/2）
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通信を含む広範なデフォルト機能

– PCM600から簡単にアクセス可能

– 保護、通信、ネットワーク要件の変化に対応し、
機能のアクティブ化/非アクティブ化が容易

IEC 61850に完全に準拠し、変電所保護装置間の通信と相互運用
性を確保

進化するグリッドへの対応（2/2）
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最初から最後までフルサポート

広範なライフサイクルサービスにより、予測可能な保守コストで、

リレーの寿命全体にわたり、安全で信頼性が高く、費用対効果の高い
保護ソリューションを提供:

– トレーニング

– カスタマーサポート

– 保守

– 最新化

電気システム用のABB Ability™バックアップ管理（Data Care）
をオプションのアドオンとして利用可能

– Webベースのデータ共有/バックアップサービス

– 保護リレーの技術情報を安全に保存し、オンラインで簡単に共
有可能

– リレーのシリアル番号でファームウェアアップデートに簡単にア
クセス可能

最適なユーザビリティを実現する豊富なライフサイクルサービス（1/2）
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便利な後付け部品で簡単に最新化

SPACOMをREX610リレーにスムーズに交換できるオーダーメイドの
後付けアダプタ

– 同一カットアウトにより迅速かつ容易な交換が可能

– 最新の保護/制御テクノロジーへのアクセス

– 電源保護システムを新しい要求に適合させることが可能

– リレーのライフサイクルサービスの充実

– スイッチギアの寿命延長

最適なユーザビリティを実現する豊富なライフサイクルサービス（2/2）
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REX610リレーを設定、監視、制御するための使いやすいローカル・
ヒューマン・マシン・インターフェース（LHMI）

– 複数言語に対応可能なグラフィック表示

– 3つのインジケータLED（発光ダイオード）：
準備、開始およびトリップ

– 10個のプログラム可能なLEDと2個のプログラム可能なファンク
ションキー（PCM600を使用して設定可能）

– 9個のプッシュボタン：

• メニューのナビゲート

• 回路遮断器（CB）などの一次回路への開閉指令

• アラームの確認と表示のリセット

– PCにリレーを接続するための前面USBポート

• 追加のソフトウェアを必要とせずに、外乱記録などの情報
を簡単に検索

• 変電所が停止してもリレーに電源を供給可能

ローカルヒューマン・マシン・インターフェース
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引き出し可能なプラグインユニット設計による、リレーの迅速で簡単
な設置、保守、およびテスト

迅速な交換、短い平均修理時間（MTTR）、コストのかかるダウンタ
イムの最小化

– プラグインユニットおよびモジュールの追加、取り外し、
交換が容易

– 異形種数が少ないため、スペアユニットやモジュールを保管して
おくことができ、迅速に交換可能

プラグインユニットの偶発的または不正な取り外しを防止するための
シール可能またはロック可能な引き出しハンドル

革新的なプラグインユニット設計
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背面図 デフォルトのハードウェア

オプションのハードウェア

– 汎用電源

– 6バイナリ入力、6バイナリ出力、1内部リレー障害出力

– RS-485、RJ45、USB通信ポート

– Micro SD（Secure Digital）メモリーカードスロット

July 25, 2023 スライド 27

– リング状つまみ型または圧縮型の変流器4台

– 圧縮型の変圧器4台

– 3アークセンサ入力

製品機能
ハードウェア
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変電所保護装置間のIEC 61850に準拠した通信（垂直および水平の
両方）および相互運用性

バイナリおよびアナログIEC 61850-8-1 GOOSEメッセージングのサ
ポート

ステーションバス上の3つの異なるクライアントへのイベントの同時
レポート

IEC 61850と並行したModbus TCP/IPおよびシリアル通信の使用
に対応

通信機能

コントロールセンター

ゲートウェイ

一次GPS
マスタークロック
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PCM600 – Relion®リレーの設定および構成用

ABBのIEC 61850に準拠したリレー設定/構成ツールであるPCM600
を使用して、用途別の要件を満たすように構成を容易に調整可能

アプリケーション構成ツール（ACT）PCM600のグラフィカルアプリ
ケーションツールを使用したマルチレイヤーロジックの作成が可能

– 保護機能と論理要素を組み合わせる機能

– 設定の簡単な文書化のサポート

用途に合わせた構成のカスタマイズ
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リレー

必要なサービスとプロトコルのみを許
可する、強化されたソフトウェア構成

サービス、プロトコル、通信ポートの
監視

個々のユーザーに対する役割ベースの
アクセス制御

エンジニアリングと運用

エンジニアリングツールとリレーの間の
暗号化通信

セキュリティ関連イベントを含む時系列
監査証跡

オプションの信頼性とサイバーセキュリ
ティのための簡単なファームウェアアッ
プデート

システム

セキュリティ関連イベントを含
む時系列監査証跡
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CTモジュール搭載 利用可能な保護機能

– 無指向性過電流および地絡保護

– 逆相過電流保護

– 突入検出器

– 熱保護

– 相不平衡保護

– 低電流保護

– 回路遮断器保護

– アーク保護

– 緊急起動

– モーターロードジャム保護

– 負荷の欠如監視

– 機械用逆相過電流保護

– モーター用過負荷熱保護

– 反相保護

– モーター始動監視

フィーダー保護
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CTおよびVTモジュール搭載 利用可能な保護機能

– 無指向性および指向性過電流および地絡
保護

– 逆相過電流保護

– 相低電圧および過電圧保護

– 残留過電圧保護

– 突入検出器

– 熱保護

– 相不平衡保護

– 低電流保護

– 回路遮断器保護

– アーク保護

– 緊急起動

– モーターロードジャム保護

– 負荷の欠如監視

– 機械用逆相過電流保護

– モーター用過負荷熱保護

– 逆相過電圧保護

– 反相保護

– モーター始動監視

– 正相不足電圧保護

– 周波数保護

給電線および電圧保護
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VTモジュール搭載 利用可能な保護機能

– 相低電圧および過電圧保護

– 残留過電圧保護

– アーク保護

– 逆相過電圧保護

– 正相不足電圧保護

– 周波数保護

電圧保護
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REX610の発注は簡単

注文コードに記載されているハードウェアオプションのみ。
使用可能な全ての機能を解除するハードウェアモジュール搭載

– 発注段階で正確な構成、定格電圧、閾値等は不要。
PCM600を使用すれば、いつでも簡単に変更可能

リレーのライフサイクルを通じてモジュールを注文して追加可能

– REX610とモジュールを保管して、プロジェクト要件の変化に柔軟
に対応可能

発注オプション

REX610オーダーコード

#
1-6

リレー REX610
7-8

英語、グローバル 1G
9

4 電流 - 圧縮タイプ A
4 電流 - リングラグタイプ M
電流入力なし N

10
4 電圧 B
電圧入力なし N

11
シリアルRS 485とEthernet 100Base TX（RJ45） A

12
3つのセンサーによるアーク保護 A
アーク保護なし N

13-15
将来の使用のために留保 NNN

16
ハードウェアバージョンA A

コミュニケーション

アーク保護

将来の使用のために留保

ハードウェアバージョン

説明
製品

フロント言語

電流入力

電圧入力
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容易なシミュレーションとテスト

610、611、615および620保護リレーのバイナリ入出力をテストする
ために特別に開発

設計から試運転、定期的な保守、改造、交換に至るまで、リレーの全
ライフサイクルにわたって迅速かつ容易にシミュレーションを実行

– トラブルシューティングを含む、アプリケーション構成の設計時の
シミュレーション

– 日常の保守及び試験時の入出力動作の試験

Relion® BIO-テスター610-611-615-620
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REX610 –あらゆる基本的な配電アプリケーション向け

1台のデバイスでマルチアプリケーションをカバーし、最適な柔軟性と
費用対効果を実現

モジュール式で拡張性のある設計により、保護、制御、通信要件の変
化に対応した、容易で柔軟なカスタマイズと適応が可能

全ての基本的なアプリケーションをカバーする数種類の異形種だけで、
簡単に注文、セットアップ、使用、保守を行うことができます。

ハードウェアモジュールがインストールされていて、利用可能な全て
の機能をアンロックするプラグアンドプレイソリューション

通信を含む幅広いデフォルト機能を備え、追加コストなしで簡単に変
更可能

進化するグリッドのためのマルチアプリケーションのカバレッジとシンプルさ（1/2）
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ファームウェアのアップデートにより、インクリメンタルにリリース
された新機能への継続的なアクセスが可能

異形種数が少ないため、在庫を確保しやすい

迅速な交換のための引き出し可能なプラグインユニット、修理への短
い時間、最小化されたダウンタウンでコスト節約

リレー全体を交換するのではなく、1つまたは複数のモジュールを交換
することが可能

IEC 61850に準拠した変電所保護装置間の通信と相互運用性

SPACOMとREX610リレーをスムーズに交換できるように、
便利なオーダーメイドの後付けアダプタ

進化するグリッドのためのマルチアプリケーションのカバレッジとシンプルさ（2/2）




