ABB OY DISTRIBUTION SOLUTIONS

Przekaznik zabezpieczeniowy i sterownik REX640

Prezentacja produktu
2NGAOO1737 A



Przekaznik zabezpieczeniowy i sterownik REX640
Spis tresci

Wstep

Wartosci dla klienta

Zakres zastosowan

Pakiety aplikacji

Modutowosc¢ oprogramowania i sprzetu
Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)

Cechy produktu

Bezpieczne zarzadzanie urzgdzeniami
Zamawianie i modyfikacja

Podsumowanie



Wstep



Wstep

Uniwersalne zabezpieczenie kazdego systemu dystrybucji energii

Przekaznik zabezpieczeniowy i sterownik REX640

Uniwersalny przekaznik zabezpieczajacy i sterownik do
zaawansowanych zastosowan w zakresie dystrybucji i
wytwarzania energii

Petna modutowosc¢ sprzetowa i programowa zapewniajg najwyzszy
poziom elastycznoscii utatwiajg adaptacje do zmieniajacych sie
wymagan w zakresie ochrony

Staty dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania i
sprzetowych

Interfejs cztowiek-maszyna (HMI) zapewniajgcy wieksza
swiadomosd sytuacyjng i optymalng uzytecznosé w ramach
danego zastosowania

Zaprojektowany z myslg o coraz wiekszym stopniu cyfryzacji
podstacji, zapewniajacy obstuge réznych cyfrowych rozwigzan
w zakresie rozdzielnic

Urzadzenie nalezace do serii przekaznikdw zabezpieczeniowych i
sterownikdéw Relion®




Wartosci dla klienta



Wartosci dla klienta
Wszechstronnosc¢ dzieki innowacyjnej konstrukc

i

Uniwersalnos¢ urzadzenia zapewnia najwyzszy poziom
elastycznoscii wydajnosci kosztowej

Pakiet aplikacji zapewniajgcy maksimum wygody i elastycznosci

Zaprojektowany z myslg o coraz wiekszym stopniu cyfryzacji
podstacji

— Obstuga zréznicowanych rozwigzan w zakresie rozdzielnic
cyfrowych

— Mozliwos¢ pracy z pojedyncza oraz podwdjna szyng zbiorcza
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Podstawowy pakiet
zabezpieczen



Wartosci dla klienta
Niezrédwnana elastycznos¢ dzieki petnej modutowosci sprzetowej i programowej

W petni modutowy i skalowalny sprzet oraz oprogramowanie
zapewniajgce maksymalng elastycznosé przez caty cykl zycia
przekaznika

- Mozliwosc¢ dostosowania do okreslonych wymagan w zakresie
ochrony

- tatwa adaptacja do zmieniajacych sie wymagan w zakresie
ochrony

— Staty dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania i
sprzetowych

Proste sktadanie zamdwien dzieki gotowym pakietom aplikacji

Wyjatkowa elastycznosc i wsparcie w zakresie zmieniajacych sie wymagan dotyczacych sieci elektroenergetycznych

OAEB , ADRD
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Wartosci dla klienta

Wyjatkowa tatwosc¢ obstugi dzieki intuicyjnemu interfejsowi cztowiek-maszyna

Zwiekszona swiadomos¢ sytuacyjna i optymalna uzytecznosé

dzieki lokalnemu interfejsowi HMI (LHMI)/interfejsowi rozdzielnicy
(SHMI) bazujgcemu na aplikacji

Nowy 7-calowy kolorowy ekran dotykowy wyswietlajgcy informacije
o procesie dystrybucji energii w zupetnie nowy sposdb

Gotowe ekrany LHMI na bazie aplikacji — oszczednosé czasu i
wysitku
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Zakres zastosowan

Informacje ogdlne



Zakres zastosowan

Pakiet aplikacji zapewniajacy maksimum wygody i elastycznosci

Szeroki wybdér wygodnych, gotowych pakietéw aplikacji
Mozliwosc elastycznego taczenia pakietdw aplikacji stosownie do
specyficznych wymagan danego zastosowania

Mozliwosc elastycznego taczenia funkcji zabezpieczajgcych i
sterowania pakietdw aplikacji w celu spetnienia unikalnych
wymagan w zakresie ochrony

Ochrona przed tukiem
elektrycznym
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Zakres zastosowan
Obszary zastosowan

Zastosowania
Nadzodr i zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie kondensatorowzZabezpieczenie szyn
Podstawowa funkcja* transformatora mocy maszyn przytaczy bocznikowych zbiorczych
Zagezpéeczeme Zabezpieczenie dwu- i - Ochrona maszyn - Zabezpieczenie - Zabezpieczenie baterii - Zabezpieczenie szyn
;abprat. owe g tréjuzwojeniowych synchronicznych i punktéw styku kondensatoréw zbiorczych oparte na
a ez.p1ec§en!e prze transformatoréw mocy asynchronicznych rozproszonych podtaczonych do wysokiej impedancji
éwgrae.m oziemnym Sterowanie - Monitorowanie jednostek pojedynczych mostkdow
n:piigzc?;iizeme podobiciazeniowym agregatow generacyjnych typu Y oraz podwdjnych
o A przetacznikiem pratdo.tworczych typow YiH S
czqstotliwoéci zaczepdw plraCUJatcych - Ochrona obwodoéw f.1ltrow
Er ut Ob.Cl Automatyczna regulacja réwnolegle o — sk’radowy(.:h harm?njcznych :
Zbezp1e Zenie linii apjeci Autosynchronizacja Autosynchronizacja Sterowanie dtawikiem Ochrona przed tukiem
zasilajacych Zﬂﬁﬂ Transfer generatora sieciowa gaszacym elektrycznym
- Zaawansowane - Automatyczny szybki - Automatyczna, - Zsynchronizowane - Automatyczne - Obstuga czterech
zabezpieczenie transfer miedzy gtéwna potautomatycznai zamykanie wytgcznika sterowanie dtawikiem czujnikéw
ziemnozwarciowe a alternatywna linig reczna synchronizacja poza obwodem gaszacym soczewkowych lub
- Lokalizator usterek zasilajaca generatora generatora poprzez - Sterowanie dodatkowa petlowych w dowolnej
- Zabezpieczenie - 4 tryby transferu: - Petna wizualizacja aktywna regulacje statg cewka réwnolegty kombinacji

odlegtosciowe linii
- Zabezpieczenie
réznicowe linii

szybki, pierwsze
przeciecie, oparty na
napieciu zerowym i
oparty na opéznieniu
czasowym

procesu dzieki
interfejsom
LHMI/SHMI

wybranych generatoréw -
- Petna wizualizacja

procesu dzieki

interfejsom LHMI/SHMI

Sterowanie rezystorem
réwnolegtym

Nadzdor nad oboma
typami czujnikéw



Zakres zastosowan

Pakiety aplikacji

Funkcje podzielono na:

- Kompleksowg funkcjonalnos¢ podstawowa — staty element
dostawy

— 17 pakietow aplikacji (opcjonalnie) — dowolnie wybieranych
zaleznie od danego zastosowania (brak aplikacji, niektére lub
wszystkie dodatkowe aplikacje)

- 2 dodatkowe dodatki zabezpieczeniowe (dla wybranych
pakietéw aplikacji) — pakiety dodatkowe zapewniajg funkcje
uzupetniajace wybrany pakiet aplikacji

Uwaga! Opcje oprogramowania mozna dostosowywacd,
modyfikowad i dodawac na pdézniejszym etapie — nawet po
instalacji.
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1 Pakiet rozszerzenia ziemnozwarciowego
zabezpieczenia linii zasilajacej

2 Pakiet lokalizatora zwarcia w linii
zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego
linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora
bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

8 Pakiet zabezpieczenia transformatora
mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym

14 Monitorowanie agregatow
pradotwoérczych

Urzadzenie do szybkiego transfer
APP51 dla jednej APP52 dla dwoc N o
rezerwowej linii | lub rezerwowych linii | lub t':zeCh
- silaiacei - silaia ) réwnorzednych
inii zasilajgcyc
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ADD1 Dodatki do maszyny
synchronicznej

ADDZ2 Doedatelcde

zabezpieczenia transformatora




Zakres zastosowan
Zawartosc pakietu aplikacji (1/3)

Podstawowa funkcjonalnosc¢ (zawsze w zestawie)

0Ogédlne cechy i funkcje

Funkcje zabezpieczen

Interfejs LHMI/SHMI/WHMI

Sterowanie urzadzeniami gtéwnymi i monitorowanie
ich stanu

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe (50P, 51P,
67P)

Pakiet rozszerzenia zabezpieczenia
ziemnozwarciowego linii zasilajacej APP1

Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego linii
APP3

Pakiet zabezpieczenia kondensatora
bocznikowego APP5

Element kierunkowy neutralnej mocy (67N-TC)

Zabezpieczenie odlegtosciowe (21P, 21N)

Pomiary_31/3V/In/Vn/f/...

Kier. i niekier. zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N,
51N, 67G)

Zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi
oparte na dopuszczalnosci (21NY)

Logika miejscowego przyspieszenia (21LAL)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem
(51,37,86C)

Rejestrator usterek

Rejestrator zaktécen (oscylograf)

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe sktadowej
ujemnej (67Q, 46M)

Odbidér SMV zgodny ze standardem IEC61850-9-2LE

Zabezpieczenie przed nieciggtoscia fazy (46PD)

Wieloczestotliwo$ciowa ochrona
ziemnozwarciowa oparta na dopuszczalnosci
(67_NYH)

Logika komunikacji schematycznej (85
21SCHLGC)

Zabezpieczenie przed asymetrig pradu
(60N)

IEC61850-8-1 GOOSE

Zabezpieczenie napigciowe (27, 59, 59G, 59N)

Zaawansowana logika i obliczenia

Zabezpieczenie czestotliwosci (81)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na
pomiarze mocy (32N)

Odwrécenie pradu, wejscie stabego korica (85
21CREV, WEI)

Zabezpieczenie przed asymetrig pradu 3-
fazowego (60P)

Dzienniki alarmoéw, zdarzenia i audytow

Odcigzanie i przywracanie obciazenia (1LSH)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na
stanach przejsciowych (67NTEF)

Logika komunikacji w przypadku przetezenia
szczatkowego (85 67G/N SCHLGC)

Zabezpieczenie rezonansowe przetgczania
(55ITHD)

IEC61850 Ed.1i2,1

Zabezpieczenie przed przetezeniem zalezne od
napiecia (51V)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na
sktadowych harmonicznych (51NH)

Odwrdécenie pradu, wejscie stabego korica dla
przetezenia szczatkowego (85 67G/N CREV,
WEI)

Neutralne zabezpieczenie przed asymetrig
napiecia (59NU)

IEC 60870-5-103/104, DNP3, Modbus

Zabezpieczenie termiczne przewododw i kabli (49F)

Synchronizacja czasu przez protokét IEEE 1588 v2

Zabezpieczenie wielofunkcyjne (MAP)

Redundantna komunikacja PRP/HSR

Wykrywanie pradu rozruchowego (68HB)

Detekcja zwar¢ doziemnych o wysokiej
impedancji (HIZ)

Pakiet lokalizatora zwarcia linii zasilajacej
APP2

Transfer sygnatu binarnego (BST)

Funkcje zabezpieczer przed stanem
asynchronicznym (78PS)

Pakiet zabezpieczen przytaczy APP6

tacze komunikacyjne do ochrony optycznej

Zabezpieczenie przed awarig wytacznika (50BF)

Lokalizator usterek (FLOC)

Detekcja kotysania mocy (68)

Element kierunkowy mocy (67P-TC)

Automatyczne ponowne zamykanie (79)

Jakos¢ zasilania

Ograniczone zabezpieczenie przed zwarciem
doziemnym (87N)

Kontrola synchronizacji i zazbrojenia (25)

Zataczenie na zwarcie (SOTF)

Ogranicznik obcigzenia (21LB)

Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym (AFD)

Zabezpieczenie podpradowe przed utratg fazy (37)

Kier. zabezpieczenie impedancyjne sktadowej ujemnej
(Z2Q)

Transfer sygnatu binarnego (BST)

Zabezpieczenie przepigciowe (59.51)

Ochrona przed przejSciem przez niskie
napiecie (27RT)

Ochrona zmiany wektora napigcia (78VS)

Kier. zabezpieczenie przed niedostatecznym
napieciem mocy biernej (32Q,27)

Kier. zabezpieczenie przed nadmierng moca
(32R/320)

Zabezpieczenie wspdtczynnika niskiej mocy
(55V)

MW



Zakres zastosowan
Zawartosc pakietu aplikacji (2/3)

Podstawowa funk

0Ogédlne cechy i funkcje

nalnos¢ (zawsze w zestawie)

Funkcje zabezpieczen

Pakiet zabezpieczen urzadzenia APP7

Interfejs LHMI/SHMI/WHMI

Sterowanie urzadzeniami gtéwnymi i monitorowanie
ich stanu

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe (50P, 51P,
67P)

Zabezpieczenie przed odwréceniem mocy
(32R/320)

Pakiet dodatkéw do maszyn synchronicznych
ADD1

Pakiet zabezpieczenia transformatora
mocy APP8

Zabezpieczenie przed przewzbudzeniem (24)

Zabezpieczenie przed przewzbudzeniem
(24)

Pomiary_31/3V/In/Vn/f/...

Kier. i niekier. zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N,
51N, 67G)

Zabezpieczenie réznicowe oparte na
réwnowadze strumienia (87HIM)

Rejestrator usterek

Rejestrator zaktécen (oscylograf)

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe sktadowej
ujemnej (67Q, 46M)

Zabezpieczenie nadpradowe skfadowej
ujemnej (46M)

Zabezpieczenie przed przeciazeniem
termicznym z dwiema statymi czasowymi
(49T/G/C)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem
termicznym z dwiema statymi czasowymi
(49T/G/C)

Zabezpieczenie przed niedoborem mocy (32U)

Odbidér SMV zgodny ze standardem IEC61850-9-2LE

Zabezpieczenie przed nieciggtoscia fazy (46PD)

Nadzér utraty obciazenia (37)

Zabezpieczenie podimpedancyjne (21G)

Kierunkowe zabezpieczenie przed
nadmierng mocga (32R/320)

IEC61850-8-1 GOOSE

Zabezpieczenie napigciowe (27, 59, 59G, 59N)

Zaawansowana logika i obliczenia

Zabezpieczenie czestotliwosci (81)

Zabezpieczenie przed zablokowaniem
podczas obciazenia (50TDJAM)

Zabezpieczenie przed niedostatecznym
wzbudzeniem (40)

Zabezpieczenie przed niedoborem mocy
(32V)

Dzienniki alarmoéw, zdarzenia i audytow

Odcigzanie i przywracanie obciazenia (1LSH)

Nadzér nad rozruchem (49, 66, 48, 50TDLR)

IEC61850 Ed.1i2,1

Zabezpieczenie przed przetezeniem zalezne od
napiecia (51V)

Licznik uruchomien (66)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana
oparte na sktadowych harmonicznych (64TN)

Zabezpieczenie podimpedancyjne (21G)

Zabezpieczenie przed odwréceniem fazy (46R)

IEC 60870-5-103/104, DNP3, Modbus

Zabezpieczenie termiczne przewododw i kabli (49F)

Synchronizacja czasu przez protokét IEEE 1588 v2

Zabezpieczenie wielofunkcyjne (MAP)

Zabezpieczenie przed przeciazeniem
termicznym (49M)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika
oparte na iniekcji (64R)

Stabilizowane zabezpieczenie réznicowe
transformatoréw 2-uzwojeniowych (87T)

Redundantna komunikacja PRP/HSR

Wykrywanie pradu rozruchowego (68HB)

tacze komunikacyjne do ochrony optycznej

Zabezpieczenie przed awarig wytacznika (50BF)

Zabezpieczenie przed przeciazeniem
termicznym wirnika (49R)

Funkcje zabezpieczen przed stanem
asynchronicznym (78PS)

Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej
impedancji (87)

Automatyczne ponowne zamykanie (79)

Jakos¢ zasilania

Ograniczone zabezpieczenie przed zwarciem
doziemnym (87N)

Stabilizowane zabezpieczenie réznicowe
(87M, 87G)

Zabezpieczenie przed uptywem pradu
watowego (38, 51)

Monitorowanie goracych punktéw i
starzenia (26/49HS)

Kontrola synchronizacji i zazbrojenia (25)

Zataczenie na zwarcie (SOTF)

Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej
impedancji (87)

Zabezpieczenie wspdtczynnika niskiej mocy
(55UV)

Wskaznik pozycji przetacznika zaczepéw
(84T)

Ochrona przed przypadkowym zazbrojeniem
(27, 50)

Ogranicznik obcigzenia (21LB)

Uruchomienie awaryjne (EST, 62)

Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym (AFD)

Zabezpieczenie podpradowe przed utratg fazy (37)

Kier. zabezpieczenie impedancyjne sktadowej ujemnej
(Z2Q)




Zakres zastosowan
Zawartosc pakietu aplikacji (3/3)

Podstawowa funkcjonalnosc¢ (zawsze w zestawie)

0Ogédlne cechy i funkcje

Funkcje zabezpieczen

Interfejs LHMI/SHMI/WHMI

Sterowanie urzadzeniami gtéwnymi i monitorowanie

ich stanu

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe (50P, 51P,
67P)

Dodatek dla transformatoréw
tréjuzwojeniowych ADD2

Pakiet autosynchronizacji sieciowej APP12

Pomiary_31/3V/In/Vn/f/...

Kier. i niekier. zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N,

51N, 67G)

Stabilizowane zabezpieczenie réznicowe
transformatordéw 3-uzwojeniowych (87T3)

Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej APP9

Autosynchronizator wytacznika sieciowego
(25AUTOSYNCBT/T)

Pakiet urzadzenia szybkiego transferu
APP51

Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym APP13

Szybki transfer przez magistrale dla jednej
rezerwowej linii zasilajacej (I<-->O BT)

Rejestrator usterek

Rejestrator zaktécen (oscylograf)

Kier. i niekier. zabezpieczenie nadpradowe sktadowej

ujemnej (67Q, 46M)

Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej
impedancji (87)

Sterownik dtawika gaszacego (90)

c4 =

APP52

Odbidér SMV zgodny ze standardem IEC61850-9-2LE

Zabezpieczenie przed nieciggtoscia fazy (46PD)

Nadzér nad przektadnikiem pragdowym (CCM)

IEC61850-8-1 GOOSE

Zabezpieczenie napigciowe (27, 59, 59G, 59N)

Zabezpieczenie czestotliwosci (81)

Pakiet sterowania przetacznikiem zaczepéw
APP10

Pakiet monitorowania agregatéw
pradotwérczych APP14

Szybki transfer przez magistrale dla dwéch
rezerwowych linii zasilajgcych (I<-->O BT)

Pakiet urzadzenia szybkiego transferu
APP53

Zaawansowana logika i obliczenia

Dzienniki alarmoéw, zdarzenia i audytow

Odcigzanie i przywracanie obciazenia (1LSH)

Element kierunkowy mocy (67P-TC)

IEC61850 Ed.1i2,1

Zabezpieczenie przed przetezeniem zalezne od
napiecia (51V)

Regulator napiecia (90V)

Monitorowanie agregatéw pradotwdrczych
(32/40G)

Szybki transfer przez magistrale dla trzech
réwnorzednych linii zasilajacych (I<-->0 BT)

IEC 60870-5-103/104, DNP3, Modbus

Zabezpieczenie termiczne przewododw i kabli (49F)

[PV PRI PRI S PR | P N - Xk aY

Pakiet autosynchronizacji generatora APP11

Synchronizacja czasu przez protokét IEEE 1588 v2

Zabezpieczenie wielofunkcyjne (MAP)

Redundantna komunikacja PRP/HSR

Wykrywanie pradu rozruchowego (68HB)

Autosynchronizator wytacznika generatora
(25AUTOSYNCG)

tacze komunikacyjne do ochrony optycznej

Zabezpieczenie przed awarig wytacznika (50BF)

Automatyczne ponowne zamykanie (79)

Jakos¢ zasilania

Ograniczone zabezpieczenie przed zwarciem
doziemnym (87N)

Kontrola synchronizacji i zazbrojenia (25)

Zataczenie na zwarcie (SOTF)

Ogranicznik obcigzenia (21LB)

Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym (AFD)

Zabezpieczenie podpradowe przed utratg fazy (37)

Kier. zabezpieczenie impedancyjne sktadowej ujemnej

(Z2Q)
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Pakiety aplikacji

Podstawowe funkcije

Podstawowe funkcje sg zawsze dostepne i obejmuja one:
— Wszystkie podstawowe funkcje zabezpieczen?

* Kierunkowe i bezkierunkowe zabezpieczenie nadpragdowe
(50P, 51P, 67P)

* Kierunkowe i bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
(50N, 51N, 50G, 51G, 67N, 67G)

* Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe (87NLI, 87NHI)
» Zabezpieczenie napieciowe (59, 27)

» Zabezpieczenie czestotliwosci (81)

* Odcigzaniei przywracanie obcigzenia (81LSH)

» Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym (AFD) — wymaga
modutu interfejsu czujnika w przekazniku

— Wszystkie funkcje nadzoru i pomiarowe
— Funkcje sterowania wytacznikami i odtacznikami
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zabezpieczenia linii zasilajacej
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zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego
linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora
bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

8 Pakiet zabezpieczenia transformatora
mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym

14 Monitorowanie agregatow
pradotwoérczych
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Pakiety aplikacji

Pakiet rozszerzenia ziemnozwarciowego zabezpieczenia linii zasilajacej (APP1)

Dostepne funkcje:

Zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi oparte na
dopuszczalnosci (67NYH)

Zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi oparte na
przewodnosci pozornej w wielu czestotliwosciach (67NYH)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na napieciu
dotykowym (46SNQ, 59N)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na pomiarze mocy
(32N)

Ochrona przed przejsciowymi/przerywanymi zwarciami
doziemnymi (67NTEF, 67NIEF)

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na sktadowych
harmonicznych (51NH)

Element kierunkowy neutralnej mocy (67N-TC)
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Pakiety aplikacji

Pakiet lokalizatora zwarcia linii zasilajacej (APP2)

Dostepne funkcje:

- Lokalizacja zwarc¢ doziemnych niezaleznie od rodzaju sieci, w
tym kompensowanych i izolowanych sieci neutralnych (FLOC)

-,
(S)
=X
c
=}
Y=
()}
3
(o]
3
(0]
)
(")
©
(o]
o

+ + + + + + + + + + + + + +

=+

1 Pakiet rozszerzenia ziemnozwarciowego
zabezpieczenia linii zasilajacej

2 Pakiet lokalizatora zwarcia w linii

zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego

linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora

bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

7 Pakiet zabezpieczen maszyny

mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym
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Pakiety aplikacji

Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego linii (APP3)

Dostepne funkcje:

— Pieciostrefowe petne zabezpieczenie odlegtosciowe (21P, 21N)
— Blokada kotysania mocy (68)

— Logika komunikacji schematycznej (85 21SCHLGC)

— Logika wejscia stabego korica i odwrdcenia pradu (85 21CREV,
WEI)

— Logika miejscowego przyspieszenia (21LAL)

— Logika komunikacji schematycznej dla przetezenia
szczatkowego (85 67G/N SCHLGC)

- Logika wejscia stabego korica i odwrdcenia pradu dla
przetezenia szczatkowego (85 67G/N CREV, WEI)

Przekaznik wyposazono w specjalny kanat komunikacyjny ochrony
optycznej na odlegtosci do 50 kilometréw, ktéry umozliwia
przesytanie do 16 sygnatéw binarnych pomiedzy koricami linii.
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Pakiety aplikacji

Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii (APP4)

Dostepne funkcje:

— Zabezpieczenie réznicowe linii z segregacjg wg faz (87L)
+ Stabilizacja stopnia niskiego i stabilizacja wysokiego
* Obstuga aplikacji z transformatorem wewngtrzstrefowym

— Zabezpieczenie komunikacji poprzez wbudowane tacze optyczne
* Maksymalna odlegtosc tacza optycznego: 50 km

Kanat zabezpieczenia komunikacji umozliwia przesytanie do 16
sygnatéw binarnych pomiedzy korcami linii (BST).
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Pakiety aplikacji

Pakiet zabezpieczenia kondensatora bocznikowego (APP5)

Dostepne funkcje:

Zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym (51, 37, 86C)
Zabezpieczenie przed asymetrig (60N, 60P)
Zabezpieczenie rezonansowe przetgczania (55ITHD)

Kompensowane neutralne zabezpieczenie przed asymetrig
napiecia (59NU)

Banki mostkéw pojedynczego Y, podwdjnego Y i H
Obwodly filtrujace

Instalacje uziemione i nieuziemione
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Pakiety aplikacji
Pakiet zabezpieczen przytaczy (APP6)

Dostepne funkcje:

Kierunkowe zabezpieczenie mocy (67P-TC)
Zabezpieczenie przepieciowe (59.51)

Ochrona przed przejsciem przez niskie napiecie (27RT)
Ochrona zmiany wektora (78VS)

Zabezpieczenie przed niedostatecznym napieciem kierunkowej
mocy biernej (32Q, 27)

Zabezpieczenie przed odwrdceniem mocy/kierunkowym
nadmiarem mocy (32R/320)

Zabezpieczenie wspdtczynnika niskiej mocy (55U)
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Pakiety aplikacji
Pakiet zabezpieczen maszyny (APP7)

Dostepne funkcje:

Zabezpieczenie przed przeciazeniem termicznym (49M)
Zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym wirnika (49R)

Zabezpieczenie przed odwrdéceniem mocy/kierunkowym
nadmiarem mocy (32R/320)

Zabezpieczenie réznicowe o niskiej impedancji (87M, 87G)
Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej impedancji (87)

Zabezpieczenie réznicowe oparte na rownowadze strumienia
(870N)

Zabezpieczenie nadpradowe sktadowej ujemnej (46M)
Zabezpieczenie przed zrzutem obcigzenia (37)

Zabezpieczenie przed zablokowaniem podczas obcigzenia
(50TDJIAM)

Nadzdér nad rozruchem (49, 66, 48, 50TDLR)
Zabezpieczenie przed odwrdéceniem fazy (46R)
Uruchomienie awaryjne (EST, 62)

Licznik uruchomien (66)

Uwaga!Dodatkowafunkcja jest dostepna w pakiecie
uzuoetniaiacvm.
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Pakiety aplikacji

Pakiet dodatkéw do maszyn synchronicznych (ADD1)

Dostepne funkcje:

Zabezpieczenie przed przewzbudzeniem (V/Hz) (24)
Zabezpieczenie przed niedoborem mocy (32U)
Zabezpieczenie podimpedancyjne (21G)

Zabezpieczenie przed niedostatecznym wzbudzeniem (40)

100% zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana oparte na
trzeciej harmonicznej (64TN)

100% zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika oparte na
iniekcji (64R)
Funkcje zabezpieczen przed stanem asynchronicznym (78PS)

Zabezpieczenie przed uptywem pradu watowego generatora (38,
51)

Ochrona przed przypadkowym zazbrojeniem (27, 50)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem termicznym z dwiema
statymi czasowymi (49T/G/C)
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Pakiety aplikacji

Pakiet zabezpieczenia transformatora mocy (APP8)

Dostepne funkcje:

Zabezpieczenie réznicowe o niskiej impedancji dla
transformatoréw dwuuzwojeniowych (87T)

Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej impedanciji (87)
Zabezpieczenie przed przewzbudzeniem (V/Hz) (24)

Zabezpieczenie przed przeciagzeniem termicznym z dwiema
statymi czasowymi (49T/G/C)

Kierunkowe zabezpieczenie przed nadmierng moca (320)
Kierunkowe zabezpieczenie przed niedoborem mocy (32U)
Zabezpieczenie podimpedancyjne (21G)

Wskaznik pozycji przetacznika zaczepdw (84T)
Monitorowanie gorgcych punktéw i starzenia (26/49HS)

Uwaga! Dodatkowa funkcja jest dostepna w pakiecie
uzupetniajacym.
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Pakiety aplikacji

Dodatek dla transformatoréw tréjuzwojeniowych (ADD?2)

Dostepne funkcje:

— Zabezpieczenie réznicowe o niskiej impedancji dla
transformatoréw dwu- lub tréjuzwojeniowych (87T3)
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1 Pakiet rozszerzenia ziemnozwarciowego
zabezpieczenia linii zasilajacej

2 Pakiet lokalizatora zwarcia w linii

zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego

linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora

bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

7 Pakiet zabezpieczen maszyny

mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym
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Pakiety aplikacji

Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej (APP9)

Dostepne funkcje:
— Zabezpieczenie réznicowe o wysokiej impedancji (87)
— Strefa A + strefa B + strefa kontrolna

— Nadzér obwodu pradowego wszystkich stref (CCM)
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1 Pakiet rozszerzenia ziemnozwarciowego
zabezpieczenia linii zasilajacej

2 Pakiet lokalizatora zwarcia w linii
zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego
linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora
bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

8 Pakiet zabezpieczenia transformatora
mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym

14 Monitorowanie agregatow
pradotwoérczych
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Pakiety aplikacji
Pakiet sterowania OLTC (APP10)

Dostepne funkcje:
— Automatyczny regulator napiecia (90V)
* Rowniez przy zmianach kierunku przeptywu mocy

— Wskaznik pozycji przetacznika zaczepdw (84T)

Tréjfazowy element kierunkowy zasilania (67P-TC)

— Do 6 réwnolegle pracujacych transformatorédw mocy z
nastepujacymi schematami:

* Nadrzedne/podrzedne
* Minimalizacja pradu w obiegu
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zabezpieczenia linii zasilajacej

2 Pakiet lokalizatora zwarcia w linii
zasilajacej

3 Pakiet zabezpieczenia odlegtosciowego
linii

4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora
bocznikowego

6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

7 Pakiet zabezpieczen maszyny

mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym

14 Monitorowanie agregatow
pradotwoérczych
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Pakiety aplikacji

Pakiet autosynchronizacji generatora (APP11)

Dostepne funkcje:

Zsynchronizowane zamykanie wytgcznika obwodu generatora

(25AUTOSYNCG)

Wbudowana kontrola synchronizmu

Automatyczne, pdtautomatyczne i reczne tryby pracy
Zdalne sterowanie przez DCS/SCADA
Funkcje dostepne przezinterfejs LHMI/SHMI:

Uruchomienie synchronizacji

Wybor trybu pracy

Synchroskop

Podwadjne mierniki napiecia i czestotliwosci

Punkty kontrolne napiecia i czestotliwosci generatora

Reczne polecenie zamkniecia dla trybu recznego i
poétautomatycznego
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zabezpieczenia linii zasilajacej
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4 Pakiet zabezpieczenia réznicowego linii

5 Pakiet zabezpieczenia kondensatora
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6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

7 Pakiet zabezpieczen maszyny

mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym

14 Monitorowanie agregatow
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Pakiety aplikacji

Pakiet autosynchronizacji sieciowej (APP12)

Dostepne funkcje:

Zsynchronizowane zamykanie wytgcznika poza obwodem
generatora (25AUTOSYNCBT/T)

Maksymalnie 8 wytgcznikéw obwoddw generatorai 17
wytacznikdw obwoddéw pozostatych

Modelowanie stanu przetaczania sieci w celu wiaczania
odpowiednich generatoréw sposréd dostepnych

Sterowanie i pomiary procesu synchronizacji dostepne przez
interfejs LHMI/SHMI
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6 Pakiet zabezpieczen przytaczy

8 Pakiet zabezpieczenia transformatora
mocy

9 Pakiet zabezpieczen szyny zbiorczej

10 Pakiet sterowania OLTC

11 Pakiet autosynchronizacji generatora

12 Pakiet autosynchronizacji sieciowej

13 Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym
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Pakiety aplikacji

Pakiet sterowania dtawikiem gaszacym (APP13)

Dostepne funkcje:
— Sterownik dtawika gaszacego (90)

« Sterowanie w oparciu o napiecie zerowe w stanie
prawidtowym

* Sterowanie na podstawie zmierzonego pradu cewki

» Zdefiniowane przez uzytkownika parametry podtgczania i
odtaczania rezystancji rdwnolegtej cewki

» Sterowanie dodatkowg cewka réwnolegta typu statego

- Interfejs LHMI/SHMI jako reczny punkt kontrolny i wizualizacji
pomiardw zwiazanych ze sterowaniem, takich jak krzywa V
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Pakiety aplikacji

Monitorowanie agregatéw pradotwdrczych (APP14)

Identyfikacja i odtgczanie nieprawidtowo pracujacych agregatow
pradotwdrczych, zanim usterka przeniesie sie na sgsiednie
jednostkii spowoduje catkowite wytgczenie

Dostepne funkcje:
— Monitorowanie agregatdw pradotwdrczych (32/40G)
* Wykrywanie niedoboru/nadmiaru paliwa w silniku

* Wykrywanie niedostatecznego wzbudzenia/nadwzbudzenia
generatora

— Obstuga do 8 agregatéw pradotwdrczych pracujacych
rownolegle

— Do komunikacji miedzy agregatami pradotwdrczymi wymagany
jest protokét GOOSE (General Object Oriented Substation
Event)

Uwaga! Dla kazdego agregatu pradotwdérczego wymagany jest

pakiet APP14.
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Pakiety aplikacji
Urzadzenie do szybkiego transferu (HSTD)

Przekaznik REX640 moze by¢ wyposazony w trzy rézne pakiety
aplikacji oferujace funkcje szybkiego transferu przez magistrali (I<-
->0 BT):

— APP51 dla jednej rezerwowej linii zasilajgcej
— APP52 dla dwéch rezerwowych linii zasilajacych
— APP53 dla trzech réwnorzednych linii zasilajacych
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Modutowos¢ oprogramowania i sprzetu



Modutowos¢ oprogramowania i sprzetu
Swoboda modyfikacji w celu dostosowania do zmieniajacych sie wymagan

Modutowe i skalowalne oprogramowanie i sprzet zapewniajgce

iy .o .- -

maksymalng elastycznosc przez caty cykl zycia przekaznika Zabezpieczenie %g% E ﬁ]ﬂ

Koncepcja modyfikacji przekaznika bazujaca na licencjj, kondensatorow PP T o
bocznikowych Autosynchronizacja

umozliwiajaca uzytkownikom dodawanie oprogramowania i/lub
sprzetu w miare zmieniajacych sie wymagan

Modyfikacje mozna wykonad poprzez: | =
Zabezpieczenie

Zabezpieczenie szyn
L zbiorczych
— Serwis firmy ABB maszyn

— Zewnetrznych dostawcow ustug REX640

— Samodzielnie — zaréwno w przypadku dostepu do sieci lub chmury tzrik?é??'rerﬁiﬁglaow i

lub bez niego (T

=

= Sterowanie
I_)l? dtawikiem
gaszacym

Staty, tatwy dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania i

sprzetowych
Wysuwana konstrukcja utatwiajgca dodawanie i wymiane modutéw | | ['; .

. , . , ., ) Zabezpieczenie linii Ochrona przed tukiem
Szybka wymiana modutéw pozwalajgca na skrécenie sredniego czasu zasilajacych _ elektrycznym
naprawy (MTTR) Podstawowe funkcje

Dostepna powtoka ochronna zapewniajgca wyjatkowa wydajnosé
rowniez w bardzo trudnych warunkach



Modutowos¢ oprogramowania i sprzetu

Najwazniejsze cechy urzadzenia

Do 20 kanatéw pomiarowych pradow i napied

Mozliwos$¢ odbioru czterech strumieni prébkowanych wartosci
pomiarowych (SMV) za posrednictwem magistrali procesowej LE
zgodnej z norma EC 61850-9-2

Obstuga konwencjonalnych przektadnikdw i czujnikéw

Jeden lub dwa opcjonalne moduty RTD, kazdy z dziesiecioma
wejsciami RTD i dwoma kanatami mA (wejscia/wyjscia)
Konfigurowalny prég wejscia binarnego oraz poziom histerezy dla
kazdego modutu BIO

Opcjonalne moduty BIO ze statycznymi wyjsciami mocy szybkiego
dziatania (SPO)

Cztery wejscia czujnikdw tuku elektrycznego (petlowe i
soczewkowe) — wszystkie nadzorowane
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Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)



Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)
Opcje interfejsu HMI (1/3)

Przekaznik REX640 oferuje trzy interfejsy HMI:

— Tylko webowy interfejs HMI (WHMI) (zawsze w zestawie) — bez
HMI fizycznego

* Zredukowane koszty instalacji

» Zapewnia petng funkcjonalnos¢ przekaznika REX640, ale nie
udostepnia funkcji kontroli

— Lokalny interfejs HMI na poziomie panelu/pola (LHMI)

» Zwiekszona swiadomos¢ sytuacyjna i tatwosc uzytkowania
dzieki szczegdtowej wizualizacji procesu dystrybucji energii

* Mozliwosc potaczenia interfejsu LHMI z siecig komunikacyjna
przekaznika lub stacji w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
operatora

ABD AAIIQDIAL  Dashboad D

REX640, AA1J1QO01A1




Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)
Opcje interfejsu HMI (2/3)

Uwagal! Przekaznik moze by¢ podtaczony do interfejsu LHMI lub SHMI,

Interfejs HMI rozdzielnicy (SHMI)

Kompletne informacje o stanie linii zapewniajace optymalng
widocznosc rozdzielnicy

Mozliwos$¢ obstugi do 20 przekaznikéw REX640 za pomoca jednegd
interfejsu SHMI

Petna funkcjonalnosc interfejsu LHMI dostepna z poziomu
pola/panelu — poprzez wybdr pojedynczy na przyktad rejestru
alarmow, zdarzen i zaktécen

Zawsze podtagczony do sieci komunikacyjnej stacji, umozliwiajac
instalacje z dala od rozdzielnicy w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
operatora

Automatyczne przechowywanie kopii zapasowych konfiguracji
przekaznikéw podtagczonych do interfejsu SHMI

Zastgpienie interfejsu LHMI interfejsem SHMI pozwala obnizy¢
koszty eksploatacji przekaznikdw nawet o 15%

Optymalne i ekonomiczne rozwigzanie dzieki intuicyjnemu
interfejsowi HMI — szczegdlnie w przypadku rzadkich kontroli na
miejscu

SHMI demo
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Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)
Opcje interfejsu HMI (3/3)
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Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)
Interfejs HMI rozdzielnicy (SHMI)

Poziom rozdzielnicy

Poziom pojedynczego panelu/pola

Stany pozycji podstawowego obiektu
rozdzielnicy

Wskazania standw alarmu
Wskazniki stanéw wewnetrznych

Kopie zapasowe konfiguracji i ustawien
przekaznikéw

Kontrola podstawowego obiektu pola
Stan pozycji gtdwnego obiektu pola
Pomiary
Sygnalizacja alarmu
HMLta alarméw
Wskazanie stanu przekaznika
Lista zdarzen
Rekordy btedéw
Zapisy rejestratora zaktdcen
Ustawienia
Wsparcie podczas uruchamiania i testowania
Kopia zapasowa konfiguracji i ustawien przekaznika

Oprdécz wszystkich funkcji interfejsu LHMI, interfejs SHMI udostepnia petne informacje o stanie rozdzielnicy.
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Interfejs cztowiek-maszyna (HMI)
tatwa iintuicyjna obstuga

Optymalna swiadomos¢ sytuacyjna i uzytecznosé dzieki
intuicyjnemu interfejsowi LHMI/SHMI bazujacemu na aplikacji

Gotowe ekrany oparte na aplikacjach, biblioteki symboli i widzety
dla poprawy widocznosci — oszczednosd¢ czasu i wysitku

Mozliwos¢ dostosowania symbolii ekrandw za pomoca narzedzia
ABB PCM600 do ustawiania i konfiguracji przekaznikdw

Przejrzysta, czytelna wizualizacja ztozonych schematéw
jednoliniowych (SLD) i informacji o procesach dystrybucji energii
Wytrzymaty, przemystowy 7-calowy kolorowy ekran dotykowy
dostosowany do wymagajacych warunkdéw pracy (IP54).

Przycisk ekranu gtéwnego z kolorowym wskazaniem standw
przekaznika i procesu
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Cechy produktu

Ochrona przed tukiem elektrycznym

Cztery optyczne wejscia czujnikdw tuku elektrycznego
Dowolnos¢ stosowania czujnikdw petlowych i soczewkowych
Nadzér nad wszystkimi typami czujnikéw

Opcjonalne przedtuzenia ekranowanego czujnika typu petla (sSlepe)
ograniczajgce obszar wykrywania tuku elektrycznego
(zapobiegajace przypadkowemu zadziataniu) — dwa metry od
przekaznika*

Swobodny przydziat sygnatéw wyzwalajacych zapewniajacy
oszczednosc i selektywnosé systemow zabezpieczen

Sygnalizacja GOOSE i wyjscia SPO szybkiego dziatania dla
zwiekszenia wydajnosci
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Cechy produktu

Komunikacja

Potaczenie Ethernet

Potaczenie szeregowe

Porty Ethernet izolowane optycznie lub
galwanicznie

— HSRIub PRP

— Synchronizacja czasu IEEE 1588 v2

Port tacza z izolacjg optyczna lub galwaniczng
- Zdalne WE/WY

- Mozliwosc podtaczenia narzedzia

Podwdjny adres IP pozwalajacy na konfiguracje
drugiej sieci (komunikacja pozioma i pionowa) —
dostepny tylko wtedy, gdy komunikacja
szeregowa nie jest wymagana

Aby utatwi¢ mapowanie modelu danych
przekaznika IEC 61850 na model klienta,
przekaznik obstuguje ponadto funkcje
elastycznego nazewnictwa produktdw (FPN).

Bezpieczna komunikacja jako opcja dla DNP3i IEC
60870-5-104

Porty szeregowe z izolacja optyczna i galwaniczng
— Synchronizacja czasu IRIG-B

Dodatkowe porty Ethernet izolowane optycznie
lub galwanicznie

— HSRlub PRP
— Synchronizacja czasu IEEE 1588 v2

©ABB
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Cechy produktu

Komunikacja zabezpieczajgca

Przekaznik REX640 oferuje optyczng komunikacje typu punkt-
punkt miedzy koricami linii:

— Zabezpieczenie réznicowe linii
» Zmierzone wartosci pradu na faze
* Sygnaty miedzy wyzwoleniami
+ Dowolnie konfigurowalne sygnaty binarne
— Zabezpieczenie odlegtosciowe linii
* Sygnaty binarne na potrzeby komunikacji schematycznej
+ Dowolnie konfigurowalne sygnaty binarne
— Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe

* Sygnaty binarne na potrzeby komunikacji schematycznej

Uwaga! Odlegtos¢ komunikacyjna do 50 kilometréw przy
zachowaniu petnego nadzoru.
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Cechy produktu
IEC 61850 GOOSE i SMV

IEC 61850-8-1 GOOSE

— Petne wsparcie danych binarnych i analogowych
» Zwiekszenie wydajnosci
» Mozliwosc¢ aktywacji nowych aplikacji

— Obstuga odbierania symulowanych komunikatéw GOOSE w celu
utatwienia testowania cyfrowych systemdéw zabezpieczen
i sterowania w podstacjach

IEC 61850-9-2 LE SMV

- Prébkowanie pradu i napiecia

— Wysytanie jednego strumienia danych

— Odbidr do czterech petnych strumieni danych

— Automatyczne przetgczanie miedzy odbieranymi strumieniami

* Przetgczanie napiecia magistrali w rozdzielnicach
dwuszynowych

* Pomiar gtéwny i zapasowy
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Cechy produktu

Pomiary analogowe

Bezposrednio podtgczone funkcje pomiarowe:

— Konwencjonalne przektadniki

Niekonwencjonalne przektadniki

— Wewnetrzne obliczanie wartosci przekaznika

— Pomiary temperatury oparte na czujnikach RTD

— Pomiary procesowe oparte na mA

Pomiary za posrednictwem komunikacji:

— |[EC 61850-8-1 GOOSE (analogowa)

- |IEC 61850-9-2 LE SMV

Dowolnos¢ podtaczania kanatdw w zaleznosci od aplikacji

— Funkcja PCM600 ACT (narzedzie do konfiguracji aplikacji)

@ OPERATOR 1

n-directional OC, inst. stage

n-directional OC, high stage

overcurrent, high stage

nal overcurrent, low stage

arth-fault protection, inst. stage

al earth-fault protection, high stage

Non-directional earth-fault protection, low stage
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Automatyczna synchronizacja

Automatyczna synchronizacja wytacznikédw obwoddéw generatora i ADRR
640 FPADD
pozostatych

Zmniejszone koszty wdrozenia

REX640 Overview 04.04.2018
Feeder +J02 it 13:38

@ OPERATOR 1

Oddzielny synchronizator dla kazdego wytgcznika w ramach
rozwigzania do automatycznej synchronizacji

Auto Syn mode:
Manual mode

Szybka, redundantna i nadzorowana komunikacja GOOSE miedzy e
przekaznikami REX640 w celu zapewnienia bezpiecznego i
niezawodnego rozwigzania do automatycznej synchronizacji

Brak potrzeby stosowania odrebnego scentralizowanego panelu
synchronizacji z interfejsem LHMI/SHMI REX640 stuzgcym jako
lokalny interfejs synchronizacji

AL IR HD
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Cechy produktu
Urzadzenie do szybkiego transferu (1/2)

Przekaznik REX640 obstuguje nastepujace rozwiazania jako
urzadzenia do szybkiego transferu danych (HSTD):

— Szybki transfer przez magistrale (HSBT)

— Transfer przez magistrale silnika (MBT)

— Szybki transfer przez magistrale silnika (HSMBT)
— Automatyczny transfer przez magistrale (ABT)

Szybki transfer jest zwykle wymagany w procesach, w ktérych
zasilanie elektryczne krytycznych czesci systemu musi by¢
zabezpieczone poprzez podtaczenie alternatywnych (rezerwowych)
linii zasilajgcych — na przyktad w:

— Przemysle petrochemicznym
— Przemysle farmaceutycznym
— Zakfadach produkujacych pétprzewodniki

— Zakfadach wytwarzajacych energie elektryczng




Cechy produktu
Urzadzenie do szybkiego transferu (2/2)

Obstugiwane tryby transferu:

Szybki transfer (jednoczesne lub sekwencyjne schematy
sterowania wytgcznikiem)

Transfer przy przecieciu z pierwsza faza
Transfer oparty na napieciu zerowym

— Transfer oparty na opdznieniu czasowym

Opcje uruchamiania transferu:

— Wewnetrzne uruchamianie oparte na napieciu lub czestotliwosci
— Uruchamianie oparte na zabezpieczeniu zewnetrznym

— Reczne uruchamianie
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|| przecigciu z —~
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*) Tryb szybkiego transferu oferuje dwa schematy sterowania wytacznikiem: symultaniczne i

sekwencyjne (niezwierajacy przy przetaczaniu).
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Bezpieczne zarzadzanie urzadzeniami



Bezpieczne zarzadzanie urzadzeniami
Cyberbezpieczenstwo w dystrybucji energii

Przekaznik

Bezpieczna konfiguracja
oprogramowania pozwalajgca na
dostep jedynie do niezbednych
ustug i protokotdéw

Inteligentne monitorowanie
obciazenia sieci, w tym
zabezpieczenie przed odrzuceniem
ustugi

Nadzdér na ustugami, protokotami i
portami komunikacyjnymi

Funkcja kontroli dostepu na
podstawie rél uzytkownikdéw

¥
=)

Inzynieria i eksploatacja

Bezpieczny webowy interfejs cztowiek-
maszyna

Szyfrowana komunikacja miedzy
narzedziem inzynieryjnym
a przekaznikiem

Chronologiczne Sledzenie audytu oraz
zdarzen zwigzanych z
bezpieczenstwem

tatwe aktualizacje oprogramowania
sprzetowego w celu zapewnienia
niezawodnosci i cyberbezpieczenstwa

System

¢ Scentralizowane zarzadzanie indywidualnymi
kontami i rolami uzytkownikéw

Scentralizowany podglad zdarzen zwiazanych z
® bezpieczenstwem

Chronologiczne sledzenie audytu oraz zdarzen
¢ zwigzanych z bezpieczenstwem

Scentralizowane zarzadzanie certyfikatami
cyberbezpieczenstwa z infrastrukturg klucza
® publicznego
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Zamawianie i modyfikacja
Definiowanie wariantu przekaznika do zamdwienia

Mozliwos$¢ niezaleznego wyboru sprzetowych i programowych
funkcji przekaznika na dwa sposoby:

— Wybor zastosowania
* Wybdr odpowiedniego urzadzenia
* Wybdr wymaganych aplikacji
* Wybdr wymaganych akcesoriéw
— Wybor zabezpieczen
* Wybdr wymaganego zabezpieczenia

» Zatwierdzenie lub modyfikacja proponowanej kombinacji
sprzetowej

* Wybdr wymaganych akcesoridow

Uwaga! Wyboru podzespotdw przekaznikédw dokonuije sie za
pomocya intuicyjnego internetowego systemu ABB Relays-Online, w
ktdrym tworzone sg réwniez kody zamowien .

Wybdr zastosowania

REX640

AAW —
Zabezpiecz

Zabezpiecze

nie linii
Zabezpiecze| hie maszyn Zasilajacyc
nia

OrOWwW

Wybdr zabezpieczen

REX640

Zabezpiecze
nie linii
Zasilajgcych




Zamawianie i modyfikacja

Modyfikacja dostarczonego przekaznika — dziat sprzedazy modyfikacji

Funkcje sprzetowe i programowe przekaznika REX640 mozna
modyfikowac w dowolnym momencie, przez caty cykl jego zycia:

— Oprogramowanie
* Dodawanie opcjonalnych pakietow aplikacji lub rozszerzen
* Zmiana protokotu komunikacji
+ Dodanie wersji jezykowej
— Sprzet
+ Dodanie modutu

* Wymiana modutu na inny

— Podobne mozliwosci jak w momencie pierwszego zamdwienia

— Koncepcja bazujaca na licencji: Sprzedaz modyfikacji

Istniejgcy wariant urzadzenia

REX640

Il :ﬁUﬁ
Zabezpiecz — W
enie linii -
zasilajacych— Iz

Zadanie modyfikacji
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nia enie
transformat maszyn

Dodania funkcji do urzadzenia na
podstawie licencji

z lub bez

W zaleznosci od dodanej funkcji moze
zajs¢ koniecznos$¢ uzycia dodatkowego

Lsprzetu



Zamawianie i modyfikacja
Stosowanie czesci i modutdéw zamiennych

Nastepujace podzespoty mozna wymieniad:
— Interfejs LHMI/SHMI

* Wymiana mozliwa bez narzedzi programowych — kopia
zapasowa konfiguracji interfejsu LHMI/SHMI dostepnej w
przekazniku/przekaznikach

- Kompletny przekaznik

* Wymiana mozliwa bez narzedzi programowych — kopia
zapasowa konfiguracji przekaznika i ustawien dostepnych w
LHMI/SHMI

— Uszkodzony modut w przekazniku
* Wymiana mozliwa bez narzedzi programowych

* Odtaczane terminale i wyjmmowane moduty umozliwiajg
wymiane pojedynczych elementéw

Uwaga! Dodawanie lub wymiana modutdw jest wspierana przez
dziat sprzedazy modyfikaciji.
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Zamawianie i modyfikacja
BIO-Tester Relion® REX640 — tatwa symulacja i testowanie

Specjalnie opracowany z myslg o testowaniu wejs¢ i wyjsc

binarnych przekaznika REX640

Szybka i fatwa symulacja na kazdym etapie cyklu zycia przekaznika

— od projektowania i uruchamiania, przez okresowg konserwacje,

az po modyfikacje i wymiane

— Symulacja podczas projektowania konfiguracji aplikacji,
obejmujaca réwniez rozwigzywanie problemdéw

— Kontrola dziatania wejs¢ i wyjs¢ podczas rutynowej konserwacji i
testowania
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Podsumowanie

Uniwersalne zabezpieczenie dla kazdego zaawansowanego systemu wytwarzania i dystrybucji energii

Przekaznik REX640 — innowacyjne, elastyczne i tatwe w uzyciu rozwigzanie

Urzadzenie jest wynikiem dtugotrwatej ewolucji i zostato opracowane
dzieki bogatemu doswiadczeniu firmy ABB w zakresie produkcji
swobodnie konfigurowalnych przekaznikéw wielofunkcyjnych.

Uniwersalnos¢ urzadzenia zapewnia najwyzszy poziom elastycznosci

i wydajnosci kosztowej

Zaprojektowany z myslg o coraz wiekszym stopniu cyfryzacji podstacji
W petni modutowy i skalowalny sprzet i oprogramowanie zapewniajace
maksymalng elastycznos¢ przez caty cykl zycia przekaznika,
umozliwiajacy jego dostosowanie do zmieniajgcych sie wymagan
dotyczacych ochrony

Staty dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania i
sprzetowych

Optymalna swiadomos¢ sytuacyjna i uzytecznosé dzieki interfejsowi
LHMI/SHMI bazujgcemu na aplikacji

Urzadzenie nalezy do uznanej serii przekaznikéw zabezpieczeniowych i
sterownikdw Relion®
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