KISFESZULTSEGU FREKVENCIAVALTOK

AL HR HD
FRpmw

ABB frekvenciavaltok altalanos felhasznalasra

ACS580, 0.75 - 500 kW

Egy hajtas tébb felhasznalasi teriiletre

A frekvenciavalté rendelkezik az 6sszes lényeges funkcidval. Elsésorban
szivattyuk, kompresszorok, szallitészalagok, keverdk, extrader alkalmazasok
szabdlyozasara idealis.

MinGség és megbizhatésag

ACS580 frekvenciavaltdé azok szamara kerilt kifejlesztésre, akik az
lizembiztos miikodést, illetve a robosztus kivitelezést tartjak elsédlegesnek.
Alakkozott aramkori kartyak, illetve az 50 °C kdrnyezeti h6mérsékletig tartd
mUkddési tartomany, biztositjdk az lizembiztos mikédést, valamint az
elérhetd IP55-0s kivitel lehet6vé teszi a kiltéri telepitést. Minden hajtas a
gyartds soran maximalis hémérsékleten és névleges teljesitményen keril
ellenGrzésre.

Kdnnyebb kezelhetéség, mint valaha

ACS580 hajtas rendelkezik az 6sszes Iényeges beépitett funkcidval, amik
megkonnyitik, illetve lerdviditik a belizemelés idejét. Az assistant
vezérlépanel 13 beépitett nyelvvel rendelkezik (magyar nyelven is) és akar
Bluetooth vezérlépanellal is rendelhetd, lehetéséget adva a vezetéknélkiili
programozasra. Beépitett makrok és kiilon sigd segit a zokken6mentes
felprogramozas soran.

Gyors elérhetéség

A teljes 0,75 - 500 kW teljesitmény tartomany elérhetd raktarrdél, tovabbi
informacidért keresse fel az ABB Magyarorszagot, illetve az ABB Value
Provider Partnerket.

Els&sorban altlalanos felhasznalasra
fejlesztve (szivattyu, kompresszor).

Egyszer( kezelhetdség, Uzembiztos
mukodés és kdnnyd karbantartds
jellemzi az ACS580 frekvenciavaltod
csaladot.




Miiszaki adatok

Teljesitmény 3-fazis, 380 - 480V, +10%/-15%
tartomany ACS580-01: 0.75 - 250 kW
ACS580-04: 250 - 500 kW
ACS580-07: 75 - 500 kW
Frekvencia 50/60 Hz +5%

Fojté Standard, tovabbfejlesztett DC fojté

IP védelem ACS580-01: IP21 standard, IP55 elérhetd
ACS580-04: IPOO standard, IP20 elérhetd
ACS580-07: IP21 standard, IP42 és IP54 elérhetd
Kornyezeti ACS580-01:-15-+50°C
hatérértékek « Jegesedés nem megengedett
« +40-+50 °C leértékelés 1%, 1 °C-ként
ACS580-04:-15-+55°C
« Jegesedés nem megengedett
« +40 - +50 °C leértékelés 1%, 1 °C-ként
ACS580-07:0-+50°C
- Jegesedés nem megengedett
« +40-+50 °C leértékelés 1%, 1 °C-ként
Termék ACS580-01:
megfelelés « CE, TUV Nord (safety functions), UL, EAC, RCM, UL, cUL
ACS580-04:
« CE, TUV Nord (safety functions), EAC
ACS580-07:
- CE, cUL, EAC,RCM
Biztonsag Safe torque off (STO) SIL 3 EN/IEC 61800-5-2 alapjan,

PL e (TUV Nord certified)

EMC EMC Directive 2014/30/EU alapjan,
EN 61800-3:2004 + Al 2012.
ACS580-01: C2 standard
ACS580-04: C3 standard
ACS580-07: C2 vagy C3 standard
(vazméret fliggd)

Harmonikusok EN 61000-3-12: 2011 alapjan

1/0 kiosztas 2 Al,
2 A0,
6db DI (DI6 dedikalt PTC bemenet),
3RO
Opciondlisan 1/0 bdvitési vagy tovabbirelé bévitési
lehetdség
EIA-485 Modbus RTU, safe torque off (STO),
USB csatlakoztatasi lehet8ség a vezérlGpanelon

Kommunikacié

Fieldbus PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, EtherNet/IP™,
Modbus TCP, PROFINET IO, EtherCAT®, POWERLINK,

ControlNet

1/0 bévitd CMOD-01: Kiilsé +24 V AC/DC
modulok « 2RO
<« 1DO
CMOD-02: Kiilsé +24 V AC/DC és levalasztott PTC
CHDI-01: 115/230 V AC Digitalis bemenet
- 6DI
« 2RO
CPTC-02: ATEX-tanusitott PTC és kiilsé +24 V
CBAI-01: Bipolar I/0 bvité
- 2 kétpdlusu analég bemenet és 2 unipolaris kimenet
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Egyszerli. Megbizhaté. Felhasznalébarat.

Standard funkcidok

Integralt Safe Torque Off (STO) - SIL3

Vektor és skalar vezérlési mod

Assistant vezérlépanel (Magyar nyelven)

2db Al, 2db AO, 6db DI (D16 dedikalt PTC), 3db RO

DC fojtd

Integralt fékcsopper R3 vazméretig

Modbus RTU (eltavolithatd)

Integralt EMC szUré (C2 - lakossagi besorolas, ACS580-01)
2 b&vitd slot; egy a Fieldbus adapter szamara, egy I/0 bdvités
esetére

Kilsé +24 V AC/DC

USB csatlakoztatasi lehet6ség

Optimalizalt DC fojtd

Megismerni egyszer, hasznalni mindenhol

- A hajtads tagja az ACS880-as csaldddal bevezetett teljesen
kompatibilis portfélidnak, felépitésének jellemzdje: azonos
assistant vezérlépanel, azonos 1/0 kiosztds, azonos Fieldbus
adapterek, hasonlé vezérlési logika

Még t6bb egy hajtasban.

Széles teljesitmény tartomany érhetd el fali kivitelben, modulos
kiépitésben, és szekrényes megoldasban.

Teljeskorii motortamogatas: AC motorok, PM motorok, IE4/IE5
SynRM motorok

Programozhaté. A hajtas Gzembe helyezhet6é a magyar nyelvi
vezérlépanellel, vagy Drive Composer Pro program
tdmogatasaval, amivel az adaptiv programozas is tamogatott.

E. Online elérhetd
o kézikdnyvek
. (HW/SW manual)

For more information please contact
your local ABB representative or visit:

abb.com/ACS580
abb.com/drives
abb.com/drivespartners
abb.com/motors&generators

We reserve the right to make technical changes or
modify the contents of this document without prior
notice. With regard to purchase orders, the agreed
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responsibility whatsoever for potential errors or
possible lack of information in this document.
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