
MicroFlex e190 Servoregler
Ein Regler. Viele Möglichkeiten.

Der MicroFlex e190 ist ein  
kompakter, für künftige 
Maschinenkonstruktionen 
angepasster Hochleistungs-
servoregler. 

Der MicroFlex e190 unter-
stützt alle gängigen Arten von 
Geber systemen sowie soft-
waretechnischkonfi gurierbare 
Ethernet-Protokolle. Seine 
Vielseitigkeit ermöglicht eine 
Migration heutiger Konstruk-
tionen auf künftige netzwerk-
zentrierte Automatisierungs-
lösungen.
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Weitere Informationen erhalten Sie von 

Ihrer ABB-Vertretung oder im Internet:

www.abb.de/motion

© Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten. 

Änderungen vorbehalten.

Der MicroFlex e190 ist dafür vorge-

sehen, das heutige Regelungsdesign 

in die Zukunft zu transportieren. 

Durch die Unterstützung von PTO 

und der analogen Ansteuerung stellt 

er eine Migrationsplattform dar, hin 

zur Ethernet-basierten Regelung und 

einer für das 'Internet der Dinge' 

geeigneten Maschinenkonstruktion.

Der MicroFlex e190 beschreitet durch 

die Neudefinition der Nutzbarkeit über 

den gesamten Lebenszyklus eines 

Produkts neue Wege. Der MicroFlex 

e190 vereinfacht die Auswahl, die 

Installation und den Betrieb.

In Kombination mit e-Series Servomotoren 

ermöglicht der MicroFlex e190 standard-

mäßig mit 300 % Spitzendrehmoment 

und hochauflösenden Gebersystemen 

eine sehr dynamische Beschleunigung, 

höchste Performance und Produktivität.

TCP/IP-Konfigurations-Port und Anschluss für 

Ethernet/IP™, Modbus TCP, oder PROFINET IO

Der separate STO-Anschluss gem. PL e SIL 3 mit Verkettung 

und Pulstoleranz ermöglicht das einfache Entfernen des 

STO-Steckers, wobei der Haupt-E/A-Anschluss zur 

Systemprüfung gesteckt bleibt

Die Universaldrehgeber-Schnittstelle unterstützt:  

Incremental + Halls, 1 V SinCos, SSI, BiSS, EnDat 2.1/2.2, 

Smart Inc/Smart Abs und Hiperface. 

Wählbare Drehgebereinspeisung 5 V/8 V. 

Resolver-Unterstützung über Adapter OPT-MF-201

PE-Anschluss- und 

Schirmauflagefläche

Separater Motoranschluss für eine 

einfache Verdrahtung und Freischaltung 

während der Inbetriebnahme/Wartung 

Bremswiderstandsanschluss

DC-Sammelschienenanschluss

AC-Spannung 1-ph oder 3-ph 

105 - 230 V AC 50/60 Hz

Digital- und Analog-E/A einschließlich 2 Latch-Eingänge 

zur Positionserfassung (Latenzzeit 1μs)

- 4 x DI, 3 x DO, 1 x AI, 1 x AO

2 LEDs für Netzwerkstatus/-störung

7-Segment-Statusanzeige

2 Hex-Schalter für Knoten-ID-/Protokolleinstellung

2 Schalter für Standard-IP und Wiederherstellungsmodus 

Memory Unit zur Speicherung der individuellen Einstellungen 

einschließlich einer optionalen Motion-Programmierung

2 Ethernet-Anschlüsse mit LED-Anzeigen für 

EtherCAT® oder POWERLINK

24 V Eingang 

(Backup) Simulierter Drehgeberausgang/2. 

Drehgebereingang für elektronische Getriebe 

oder Dual-Loop-Rückführung

2 Befestigungsösen für 

eine einfache Installation

Kleine, sich ergänzende 

Verbesserungen

Der MicroFlex e190 führt in die MicroFlex-

Baureihe eine Reihe von Verbesserungen 

ein, wie die bündige Montage nebenein-

ander und eine abnehmbare Memory 

Unit, um die Reglereinstellungen extern 

vornehmen oder Einstellungen von einem 

Servoregler auf einen anderen übertragen 

zu können. Der MicroFlex e190 unter-

stützt alle gängigen Ethernet-Protokolle 

(Softwaretechnisch konfigurierbar).

Mit der optionalen Motion-Programmie-

rung, einem zweiten Drehgebereingang 

und -ausgang können Anwendungen wie 

elektronisches Getriebe, CAM, fliegende 

Schere und Etikettendruck ohne den 

Einsatz einer übergeordneten Motion 

Controllers realisiert werden, sodass er 

deutlich vielseitiger ist als andere Regler 

seiner Klasse. 


