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SHRINK- KON M D

Produits thermorétractables et d’isolation

1. Solutions novatrices
2. Isolation et protection

—
01 Dimensions
Structure : 24 po l x 54 po h x 24 po p
En-tête : 24 po l x 7 po h

—
01 
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Présentoir planogramme

N° de cat. Description
Qté

emb.
Qté

comm.

A1 HS16-12-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #14 - #10 AWG 5 20

A2 HS12-6-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #8 - #6 AWG 5 10

A3 HS12-6-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #8 - #6 AWG 5 10

A4 HS6-1-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #6 - #2 AWG 5 10

A5 HS4-30-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, #1 - 3/0 AWG 5 10

A6 HS40-400-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 2/0 AWG - 350 kcmil 5 5

A7 HS40-400-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 2/0 AWG - 350 kcmil 5 5

A8 HS500-1000-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 500 - 1000 kcmil 2 2

A9 CPO125-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #30 - #24 AWG 25 25

A10 CPO187-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #22 - #14 AWG 25 25

A11 CPO250-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #16 - #10 AWG 25 25

A12 CPO375-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #12 - #6 AWG 25 25

A13 CPO500-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #6 - #1 AWG 25 25

A14 CPO750-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, #2 - 4/0 AWG 10 10

A15 CPO1000-0-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, noir, 2/0 AWG - 350 kcmil 10 10

A16 HS500-1000-4 Tubes*, 4pi. Paroi épaisse, noir, 500 - 1000 kcmil 2 2

A17 CPO-A-125-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #30 - #24 AWG 25 25

A18 CPO-A-187-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #14 AWG 25 25

A19 CPO-A-250-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #10 AWG 25 25

A20 CPO-A-375-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #16 - #6 AWG 25 25

A21 CPO-A-375-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #16 - #6 AWG 25 25

A22 CPO-A-500-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #22 - #2 AWG 25 25

A23 CPO-A-750-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #4 - 3/0 AWG 25 25

A24 CPO-A-750-48 Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, noir, #4 - 3/0 AWG 25 25

A25 CPO-A-250-C-48
Tubes*, 4pi. Paroi mince + adhésif, Transparent, 

#22 - #10 AWG 25 25

A26 CPO125-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #30 - #24 AWG 25 25

A27 CPO250-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #16 - #10 AWG 25 25

A28 CPO250-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #16 - #10 AWG 25 25

A29 CPO375-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #12 - #6 AWG 25 25

A30 CPO375-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #12 - #6 AWG 25 25

A31 CPO500-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #6 - #1 AWG 25 25

A32 CPO500-C-A Tubes*, 4pi. Paroi mince, Transparent, #6 - #1 AWG 25 25

* Tubes thermorétractables

N° de cat. Description
Qté

emb.
Qté

comm.

B1 WM-0-45
E-Z-CODEmd Carnet de marqueurs de fils. 

Légende : 0 - 45 10 10

B2 WM-46-90
E-Z-CODEmd Carnet de marqueurs de fils. 

Légende : 46 - 90 10 10

B3 WM-0 THRU 9
E-Z-CODEmd Carnet de marqueurs de fils. 

Légende : 0 - 9 10 10

B4 WM-A-Z
E-Z-CODEmd Carnet de marqueurs de fils. 

Légende : A - Z 10 10

B5 CPO250-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #16 - #10 AWG 20 100

B6 CPO375-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #12 - #6 AWG 20 100

B7 CPO500-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #6 - #1 AWG 10 50

B8 CPO750-C-6 Tubes*, 6 po. Paroi mince, Transparent, #2 - 4/0 AWG 10 50

B9 AC5X3 Enveloppe isolante 5 x 3 po 10 50

B10 AC5X7 Enveloppe isolante 5 x 7 po 10 50

B11 HS-KIT
Trousse d’isolant à paroi mince. #14 AWG - 350 kcmil, 

6 po , noir 1 5

ou CHS-KIT
Trousse d’isolant à paroi mince. #14 AWG - 350 kcmil, 

6 po, 7 couleurs 1 5

B12 MSC500
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 5 5

B13 MSC250
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 2 6

B14 MSC20
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 4 12

B15 MSC2
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 10 20

B16 MSC8
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 10 30

B17 MSC14
Isolateur d'épissures pour câbles d'alimentation de 

moteur 350 - 500 kcmil 15 30

B18 HSC8-4 Embouts thermorétractables #8 - #6 AWG 10 40

B19 HSC2-20 Embouts thermorétractables #6 - #2 AWG 10 40

B20 HSC30-250 Embouts thermorétractables #1 - 3/0 AWG 5 30

B21 HSC300-600 Embouts thermorétractables 2/0 AWG - 350 kcmil 5 20

B22 HSC700-1000 Embouts thermorétractables 250 - 500 kcmil 5 10
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