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Impressivo

Stilren design. Impressivo-seriens stilrene design passer til
innredninger av mange ulike typer. Detaljer kan enten fremheves
eller smelte harmonisk sammen i en helhet. Seriens egenskaper
bygger ikke bare pa utformingen, men ogsa pa et raffinert
fargevalg. Impressivo kan utstyres med carat®- eller axcent-
rammer som gir et enda bedre utseende.
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Impressivo
- noe spesielt til alle rom

e Elegant utseende

Alle funksjoner og produkter
ved nyinstallasjon eller
rehabilitering

Brytere og stikkontakter
Tele og data

Dimmere

Hvit (RAL 9016) Antrasitt (RAL7021) Aluminium (RAL 9006) - Eﬁga'

m

BUS kobler

Alltid samme innsats
Plastkomponentene i Fargene kan
Impressivoserien kan kombineres fritt
byttes ut uten & bytte

innsatsen.

Produkter pavegg Festebrakett og tetningsring

P44
l \
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Impressivo konseptet
Alle ngdvendige funksjoner

Impressivo inneholder alle elektriske komponenter som er Fleksibilitet pA mange omrader

nedvendig ved en el-installasjon: brytere, stikkontakter, tele- Impressivo-seriens utvalg av rammer og produkter for

og dataprodukter, timere, dimmere, bevegelsesmeldere og paveggsmontering er bredt. Produktene kan monteres i terre
signalprodukter, samt KNX-busprodukter - alle med samme rom, bade innfelt og pavegg.

design. Med Impressivoproduktene kan el.installasjonen i

dremmehjemmet eller de mest krevende forretningslokaler Du far ogsa 1-5- hullskombinasjoner med 85-100 mm
utferes pa tradisjonell mate med topp moderne teknikk. rammer. Kan monteres bade horisontalt og vertikalt.

ABB har ogsa enkle lasninger for signalisering, som f.eks
alarm for wc og bad.

8 Design - lesninger og muligheter



La din beste venn fa hvile, og la Busch-Watchdog gjere
jobben. Med bevegelsesmeldere/fotoceller vil lyset sla seg
automatisk pa/av ved bevegelse.
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Impressivo axcent

Alle ngdvendige produkter
axcent-serien inneholder: brytere, stikkontakter,

tele- og dataprodukter, dimmere, termostater og
bevegelsesmeldere.
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Vippen kan faes i
fargen creme- hvit
(som avbildet)

Fargerik design

axent-seriens varierte fargeutvalg gir deg mulighet
til & fremheve detaljer eller smelte harmonisk
sammen med interigret.

Na& er axcent ogsa tilgjengelig med hvit glass-

ramme (som avbildet over) - for den rene og
svevende folesen.
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Impressivo carat

Alle ngdvendige produkter
carat-serien inneholder: brytere, stikkontakter, tele- og
dataprodukter, dimmere, termostater og bevegelsesmeldere.

Tilgjengelig i: bronse, sort glass, gull, stal, chrom og hvitt
glass.

12 Design - lesninger og muligheter



= W — L
AN B amaEREE |
R R T TR
\ .._.___._.”..._____‘;ﬂ | 1l
1 .. .r

N

I

|

13

Design - lesninger og muligheter



Impressivo pure steel
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pure steel kan ikke sammenlignes med noe annet
pa markedet.

Det nye og rene rustfrie stélet er ikke bare holdbart,
her vil man heller ikke fa noen fingeravtrykk.

| daglig bruk vil den beholde sitt eksklusive
utseende.
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Impressivo KNX
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Impressivo KNX
Fra frittstaende funksjoner
til systemlasninger. s

Design - lesninger og muligheter 17



Det moderne hus kan
styres slik at det blir
kostnadseffektivt og
miljevennlig.

Systemlgsninger - styringssystem - KNX

| et moderne hjem stilles det storre krav enn noen
gang til el.teknikken: energisparing, palitelighet,
modifiseringsevne, sikkerhet og komfort.

18 Design - lesninger og muligheter

ABB i-bus® KNX-bolig-automatisering er en standard
(EN50090) som oppfyller disse kravene. Med systemet kan
man blant annet styre belysning, oppvarming, nedkjeling,
ventilasjon og for eksempel markiser. Mer enn 100
produsenter produserer kompatible produkter.
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01 02

01 EnergyData Gateway

02 Busch-EnergyControl®

EE BUS

ABB Smartbolig kordinerer data-strammer i huset
via BUS-teknologi.

Informasjon om aktiviteter/datastrem kan vises i
displayet til Busch-ComfortTouch eller i andre displayer

fra ABB/Busch-Jaeger.

Det programmerbare systemet bygger pa dine individuelle
ansker. Boligen blir mer individuell nar du kan regulere
oppvarmingen, nedkjoelingen, ventilasjonen og belysningen i
forhold til dine egne behov.

Design - lesninger og muligheter 19



Energieffektivitet og energisparing

1 enster offen J

19.4°C
i Q1

R

Rommene i hjemmet ditt varmes kun opp nar du bruker dem.
Du kan stille inn ulike temperaturer i barnerommene, TV-
rommet, oppholdsrommet og gjesterommet. Du kan senke
temperaturen pa soverommet med to grader pa natten og
likevel vakne til en behagelig temperatur om morgenen.

20 Design - lesninger og muligheter

Nar du forlater hjiemmet og aktiverer innbruddsalarmen,
senkes ogsa temperaturen i de rommene du har angitt.

En senking av romtemperaturen med en grad kan bety opp
til fem prosent innsparing i oppvarmingsenergi. Effekten viser
seg raskt med lavere oppvarmingskostnader.
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Komfort
Nar du vadkner om morgenen, trykker du kun pa en knapp
for & tenne belysningen i soverommet, pa badet og pa
kjokkenet. Har du bilvarmer kan du ogsa programmere det
slik at bilen er varm nar du skal kjere til jobb eller levere barna
i barnehagen.

Med en annen knapp slukker du all belysning i rommene,

og du kan ogsa aktivere bevegelsessensorene for natten.
Nar du kommer hjem om kvelden, tennes utebelysningen og
belysningen i garasjen, entreen og kjokkenet. Du trenger ikke
sla dem pa hver for seg. Hvis det er lyst nok, tennes ingen
belysning.

22 Design - lesninger og muligheter






Busch-priOn
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- BUSCH-IAEGER

Fordelene med Busch-priOn Impressivo carat®

og betjeningspanelet
ComfortTouch

- Individualitet

- Komfort

- Energieffektivitet

Sofistikert design og programmerbar energisparing
@konomisk energibruk stetter beerekraftig utvikling. ABB
Busch-Jaeger’s betjeningspaneler er derfor utviklet for & oke
mulighetene for energisparing. Dermed er det samtidig mulig &
spare naturressursene og penger.

24 Design - lesninger og muligheter

Ettersom temperaturen i hvert rom kan justeres separat, kan
man ta hensyn til individuelle behov. Dette kan ogsa styres
automatisk hvis gnskelig. Med betjeningspanelet kan man styre
alle komponentene i KNX-systemet, og det er ogsad mulig & lese
for eksempel e-post, nyhetstjenester og lytte til dine favoritter
m.m.



Busch-priOn®-fargealternativer
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3-moduls kombinasjon i 3-moduls kombinasjon i 3-moduls kombinasjon i
svart glass med dekorlist frostet glass med dekorlist hvit plast med dekorlist i 3-moduls kombinasjon i stél
i stal i stal svart glass med dekorlist i stal

Busch-priOn®-produktseriens elementalternativer

@
TFT-display, alltid 2 moduler, i Dreieknapp i svart glass med 3-veis trykknapp i svart glass 3-veis trykknapp i svart glass
svart glass med dekorlist i stal dekorlist i stal med dekorlist i stal med termostat

Fargealternativer pa displayene

MAIN MENU MAIN MENU MAIN MENU
Q0 =
0 [ - e 10
4 an =
Blind
Bla Gra Svart

Design - lesninger og muligheter

25



carat rammer

For innfelte enkle innsatser, 85 mm.

For tilfredsstillende feste anbefales vippebrakett for
enkle vipper 2474 (el.nr 14 168 43) eller for doble

vipper 2475 (el.nr 14 168 44).

Kan monteres bade horisontalt og vertikalt.

Rammens starrelse er 107 mm.

Rengjoring med vanlige milde vaskemidler.

Unnga bruk av sterke lgsemidler.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning
Hvitt glass
45 449 05 Carat, 1-hull 1721-811 1/1-
45 449 06 Carat, 2-hull 1722-811 1/1-
45 449 07 Carat, 3-hull 1723-811 1/1-
45 449 08 Carat, 4-hull 1724-811 1/1-
Frostet glass
14 167 26 Carat, 1-hull 1721-810 1/1-
14167 39 Carat, 2-hull 1722-810 1/1-
14 167 52 Carat, 3-hull 1723-810 1/1-
14 167 65 Carat, 4-hull 1724-810 1/1-
Borstet stal
14167 30 Carat, 1-hull 1721-860 1/1-
14167 43 Carat, 2-hull 1722-860 1/1-
14 167 56 Carat, 3-hull 1723-860 1/1-
14 167 69 Carat, 4-hull 1724-860 1/1-
Sort glass
14 168 89 Carat, 1-hull 1721-825 1/1-
14 168 90 Carat, 2-hull 1722-825 1/1-
14 168 91 Carat, 3-hull 1723-825 1/1-
14 168 92 Carat, 4-hull 1724-825 1/1-
Bronse
14167 27 Carat, 1-hull 1721-821 1/1-
14 167 40 Carat, 2-hull 1722-821 1/1-
14167 53 Carat, 3-hull 1723-821 1/1-
14 167 66 Carat, 4-hull 1724-821 1/1-
Chrom

. 14167 29 Carat, 1-hull 1721-826 1/1-
14 167 42 Carat, 2-hull 1722-826 1/1-
14167 55 Carat, 3-hull 1723-826 1/1-
14 167 68 Carat, 4-hull 1724-826 1/1-
Gull
1416728 Carat, 1-hull 1721-823 1/1-
1416741 Carat, 2-hull 1722-823 1/1-
1416754 Carat, 3-hull 1723-823 1/1-
1416767 Carat, 4-hull 1724-823 1/1-

26 Design - lesninger og muligheter



axcent rammer

For innfelte enkle innsatser, 85 mm.

Kan monteres bade horisontalt og vertikalt. Rengjores med vanlige milde vaskemidler.
Bredde pa ramme 90 mm. Unnga bruk av sterke Igsemidler.
Materiale: plast.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning
Hvit
14 156 42 axcent, 1-hull 1721-284 1/10
! | 14 156 43 axcent, 2-hull 1722-284 1/10
| | 14 156 44 axcent, 3-hull 1723-284 1/10
14 156 45 axcent, 4-hull 1724-284 1/
14 156 46 axcent, 5-hull 1725-284 1/
Sort
14 156 67 axcent, 1-hull 1721-281 1/10
14 156 68 axcent, 2-hull 1722-281 1/10
14 156 69 axcent, 3-hull 1723-281 1/10
14156 70 axcent, 4-hull 1724-281 1/
14 156 71 axcent, 5-hull 1725-281 1/
Gul
14 156 47 axcent, 1-hull 1721-285 1/10
14 156 48 axcent, 2-hull 1722-285 1/10
i 14 156 49 axcent, 3-hull 1723-285 1/10
: 14 156 50 axcent, 4-hull 1724-285 1/
s 14 156 51 axcent, 5-hull 1725-285 1/
Gronn
14 156 52 axcent, 1-hull 1721-286 1/10
14 156 53 axcent, 2-hull 1722-286 1/10
14 156 54 axcent, 3-hull 1723-286 1/10
14 156 55 axcent, 4-hull 1724-286 1/
14 156 56 axcent, 5-hull 1725-286 1/
Rad
14 156 57 axcent, 1-hull 1721-287 1/10
14 156 58 axcent, 2-hull 1722-287 1/10
14 156 59 axcent, 3-hull 1723-287 1/10
14 156 60 axcent, 4-hull 1724-287 1/
14 156 61 axcent, 5-hull 1725-287 1/
Bla
14 156 62 axcent, 1-hull 1721-288 1/10
14 156 63 axcent, 2-hull 1722-288 1/10
14 156 64 axcent, 3-hull 1723-288 1/10
14 156 65 axcent, 4-hull 1724-288 1/
14 156 66 axcent, 5-hull 1725-288 1/
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ElL.nr. Betegnelse Type Forpakning

Chalet-hvit

1415820 | axcent, 1-hull* 1721-296-500 | 1/10

14 158 21 axcent, 2-hull* 1722-296-500 | 1/10
'J 1415822  axcent, 3-hull* 1723-296-500 | 1/10
i 1415823  axcent, 4-hull* 1724-296-500 1/

1415824 | axcent, 5-hull* 1725-296-500 | 1/

Maison-Beige

14 1568 25 axcent, 1-hull * 1721-299-500 1/10
14 158 26 axcent, 2-hull* 1722-299-500 1/10
14 168 27 axcent, 3-hull* 1723-299-500 1/10
14 158 28 axcent, 4-hull* 1724-299-500 1/
14 158 29 axcent, 5-hull* 1725-299-500 1/

Entrée-gra

14 158 30 axcent, 1-hull* 1721-291-500 1/10

14 1568 31 axcent, 2-hull* 1722-291-500 1/10

14 158 32 axcent, 3-hull* 1723-291-500 1/10

14 158 33 axcent, 4-hull* 1724-291-500 1/

14 158 34 axcent, 5-hull* 1725-291-500 1/

Foyer-rod

Chateau-sort

14 158 40 axcent, 1-hull* 1721-295-500 1/10

14 1568 41 axcent, 2-hull* 1722-295-500 1/10

14 158 42 axcent, 3-hull* 1723-295-500 1/10

14 158 43 axcent, 4-hull* 1724-295-500 1/

14 1568 44 axcent, 5-hull* 1725-295-500 1/

Hvit glass ramme

|
14 158 35 axcent, 1-hull* 1721-297-500 1/10
14 158 36 axcent, 2-hull* 1722-297-500 1/10
14 158 37 axcent, 3-hull* 1723-297-500 1/10
14 158 38 axcent, 4-hull* 1724-297-500 1/
14 158 39 axcent, 5-hull* 1725-297-500 1/
—

1415845 | axcent, 1-hull* 1721-280 1/10

1415846 | axcent, 2-hull* 1722-280 1/10
g ’ 14158 47 | axcent, 3-hull* 1723-280 110
H ! 14158 48 | axcent, 4-hull* 1724-280 1/

1415849 | axcent, 5-hull* 1725-280 1/

Fronter i Chalet-hvit

14 158 50 1-pol vippe * 1786-896-500 1/10
14 158 51 2-pol vippe med rod linse * 1788-896-500 1/10
14 158 52 Krone vippe * 1785-896-500 1/10
14 158 53 Markise vippe * 1785 JA-896-500: 1/10
14 158 54 Senterplate enkel stikk * 20 EUC-896-500 1/10
14 158 55 Senterplate enkel stikk med lokk * 20 EUK-896-500 1/10
14 158 56 Senterplate til dobbeldimmer * 6545-896-500 1/10
14 158 57 Senterplate til radio * 8252-896-500 1/10
14 158 58 Senterplate til hoyttaler * 8253-896-500 1/10
14 158 59 Senterplate til komfortbryter * 6815-896-500 1/10

* Nyheter som er tilgjengelig i 2013.
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Impressivo rammer

For innfelt montering, 85 mm.

Produsert av holdbart plastmateriale av hoy kvalitet.
Overflaten er skinnende og lett & holde ren.

Rengjores med vanlige milde vaskemidler.
Ikke bruk sterke lgsemidler ved rengjgring.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning
Hvit

14 167 37 Impressivo, 1-hull, 85mm, hvit 1721F85-84 1/10
14167 50 Impressivo, 2-hull, 85mm, hvit 1722F85-84 1/5
14 167 63 Impressivo, 3-hull, 86mm, hvit 1723F85-84 1/5
14 167 76 Impressivo, 4-hull, 86mm, hvit 1724F85-84 1/5
14 167 84 Impressivo, 5-hull, 86mm, hvit 1725F85-84 1/5
Antrasitt

14 167 35 Impressivo, 1-hull, 85mm, antrasitt 1721F85-81 1/10
14167 48 Impressivo, 2-hull, 85mm, antrasitt 1722F85-81 1/5
14 167 61 Impressivo, 3-hull, 85mm, antrasitt 1723F85-81 1/5
14 167 74 Impressivo, 4-hull, 86mm, antrasitt 1724F85-81 1/5
14 167 82 Impressivo, 5-hull, 86mm, antrasitt 1725F85-81 1/5
Aluminium

14 167 36 Impressivo, 1-hull, 85mm, aluminium 1721F85-83 1/10
14167 49 Impressivo, 2-hull, 85mm, aluminium 1722F85-83 1/5
14167 62 Impressivo, 3-hull, 85mm, aluminium 1723F85-83 1/5
14 167 75 Impressivo, 4-hull, 86mm, aluminium 1724F85-83 1/5
14 167 83 Impressivo, 5-hull, 86mm, aluminium 1725F85-83 1/5

Design - lesninger og muligheter

29



Impressivo rammer

For innfelt montering, 100 mm

Rammer for innfelte innsatser med senterplate 100 mm.
Kan monteres bade horisontalt og vertikalt.
Produsert av holdbart plastmateriale av hgy kvalitet.

Overflaten er skinnende og lett & holde ren.
Rengjores med vanlige milde vaskemidler.
Ikke bruk sterke lgsemidler ved rengjoring.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning
Hvit
_— 14 167 33 Impressivo, 1-hull, 100mm, hvit 1721F100-84 1/10
| b | 14 167 46 Impressivo, 2-hull, 100mm, hvit 1722F100-84 1/5
14 167 59 Impressivo, 3-hull, 100mm, hvit 1723F100-84 1/5
14167 72 Impressivo, 4-hull, 100mm, hvit 1724F100-84 1/5
14 167 80 Impressivo, 5-hull, 100mm, hvit 1725F100-84 1/5
Antrasitt
14 167 31 Impressivo, 1-hull, 100mm, antrasitt 1721F100-81 1/10
14 167 44 Impressivo, 2-hull, 100mm, antrasitt 1722F100-81 1/56
14 167 57 Impressivo, 3-hull, 100mm, antrasitt 1723F100-81 1/5
14167 70 Impressivo, 4-hull, 100mm, antrasitt 1724F100-81 1/5
14167 78 Impressivo, 5-hull, 100mm, antrasitt 1725F100-81 1/5
Aluminium
14 167 32 Impressivo, 1-hull, 100mm, aluminium 1721F100-83 1/10
14 167 45 Impressivo, 2-hull, 100mm, aluminium 1722F100-83 1/5
14 167 58 Impressivo, 3-hull, 100mm, aluminium 1723F100-83 1/5
14167 71 Impressivo, 4-hull, 100mm, aluminium 1724F100-83 1/5
14167 79 Impressivo, 5-hull, 100mm, aluminium 1725F100-83 1/5
Pure steel
14 166 46 Impressivo, 1-hull, 100mm, pure steel 1721F100-866 : 1/10
14166 47 Impressivo, 2-hull, 100mm, pure steel 1722F100-866 i 1/5
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Paveggskapper

For enkle innsatser

Brukes med monteringsboks 2456.26 med el.nr. 14 169 32.
Bredde 85mm, H=40mm.

Produsert av holdbart plastmateriale av hoy kvalitet.
Overflaten er skinnende og lett & holde ren.

Rengjores med vanlige milde vaskemidler.
Ikke bruk sterke lgsemidler ved rengjoring.

—
-—._—___—.___—i

El.nr. Betegnelse Type Forpakning
Kapper 85mm
14 169 00 Impressivo, paveggskappe, 1-hull, hvit 1721S85-84 1/50
—— 14 169 01 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, hvit 1722585-84 1/25
14 169 02 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, hvit 1723S85-84 1/25
14169 03 Impressivo, paveggskappe, 4-hull, hvit 1724S85-84 1/25
14 169 08 Impressivo, paveggskappe, 1-hull, antrasitt 1721S85-81 1/50
14 169 09 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, antrasitt 1722585-81 1/25
14 169 10 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, antrasitt 1723S85-81 1/25
14 169 11 Impressivo, paveggskappe, 4-hull, antrasitt 1724S85-81 1/25
14169 12 Impressivo, paveggskappe, 1-hull, aluminium 1721885-83 1/50
14 169 13 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, aluminium 1722885-83 1/25
14169 14 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, aluminium 1723S85-83 1/25
14 169 15 Impressivo, paveggskappe, 4-hull, aluminium 1724S85-83 1/25
Kapper 100mm
1 1 1 14169 16 | Impressivo, paveggskappe, 1-hull, hvit 17218100-84 | 1/50
‘ 14169 17 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, hvit 17225100-84 1/25
14169 18 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, hvit 1723S100-84 1/25
y | 1 14 169 19 | Impressivo, paveggskappe, 4-hull, hvit 1724S8100-84 : 1/20
14 169 24 Impressivo, paveggskappe, 1-hull, antrasitt 1721S100-81 1/50
14 169 25 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, antrasitt 1722S100-81 1/25
14 169 26 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, antrasitt 1723S100-81 1/25
14 169 27 Impressivo, paveggskappe, 4-hull, antrasitt 17245100-81 1/20
14 169 28 Impressivo, paveggskappe, 1-hull, aluminium 1721S100-83 1/50
14 169 29 Impressivo, paveggskappe, 2-hull, aluminium 17225100-83 1/25
14 169 30 Impressivo, paveggskappe, 3-hull, aluminium 17235100-83 1/25
14 169 31 Impressivo, paveggskappe, 4-hull, aluminium 1724S100-83 1/20
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Monteringsboks

Monteringsboks for paveggsmontering av innfelt
Impressivo materiell. Hoyde 26mm. Materiale: plast.

® \ El.nr. Betegnelse Type Forpakning
14 169 32 Monteringsboks for Impressivo materiell 2456.26 10/100
* ol
4
®
% - @
Reduksjonsramme
For brytere, dimmere, telekontakter og termostater som
skal std i 100 mm rammer.
El.nr. Betegnelse Type Forpakning
!- 14168 47 Impressivo, fra 100mm til 85mm, hvit 2519-84 1/20
14168 45 Impressivo, fra 100mm til 85mm, antrasitt 2519-81 1/20
14 168 46 Impressivo, fra 100mm til 85mm, aluminium 2519-83 1/20
Blindplater
Med disse blindlokkene kan man dekke til et hull man ikke
bruker i en 85mm ramme.
El.nr. Betegnelse Type Forpakning
85mm
@ 14 168 51 Impressivo, blindplate, 85mm, hvit 2538-84 1/10
14 168 49 Impressivo, blindplate, 85mm, antrasitt 2538-81 1/10
14 168 50 Impressivo, blindplate, 85mm, aluminium 2538-83 1/10
100mm
14 169 33 Impressivo, blindplate, 100mm, hvit 2538-100-84 1/10
14 169 35 Impressivo, blindplate, 100mm, antrasitt 2538-100-81 1/10
14 169 36 Impressivo, blindplate, 100mm, aluminium 2538-100-83 1/10
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Impressivo
Komplette produkter

Innfelte produkter som inneholder: innsats, vippe og Komplette Impressivo produkter leveres kun i farge hvit.
ramme.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad

Komplette enkle stikkontakter

15035 40 Stikkontakt enkel, m/jord, hvit 20EUJ-84 1/10 P21
15 035 43 | Stikkontakt enkel m/jord, antrasitt 20EUJ-81 1/10 P21
15035 44 Stikkontakt enkel m/jord, aluminium 20EUJ-83 1/10 P21
> @}i Komplett dobbel stikkontakt med klapplokk
v d 1503557  Stikkontakter dobbel m/jord og klapplokk ~ 302EUJW-84 = 1/10 - IP44

Komplett enkel stikkontakt med lokk

1503549 | Stikkontakt enkel, m/jord | 20EUJW-84  1/10 - IP44

Komplette doble stikkontakter med jord

1503599 | Stikk, dobb, m/jord. Farge: hvit 302EUJ-84 1/10 P21
1503598 | Stikk, dobb, m/jord. Farge: antrasitt 302EUJ-81 1/10 P21
15 035 94 Stikkontakt dobbel m/jord. Farge: aluminium 302EUJ-83 1/10 P21

Komplette stikkontakter for TV / Hjemmekino
Bestar av 2 stk. doble stikkontakter m/jord, 1 stk. trippel eurostikkontakt,
1 stk reduksjonsramme for eurostikkontakten og 1 stk. 3-hulls ramme 100mm.

s = 15 035 97 St|kkoptakt, 4 st.k. Qttak m/jord og 3 stk. 307EUJ-84 110 P21
. eurostikk. Farge: hvit
'%" 15 035 96 Stlkkoptakt, 4 st‘k. Uttalf m/jord og 3 stk. 307EUJ-81 110 P21
m— eurostikk. Farge: antrasitt
2 stk. Doble stikkontakter m/jord,
1503595 1 stk. trippel eurostikkontakt. Farge: aluminium S07EUJ-83 1/10 P21
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Semikomplette produkter

Brytere

Innfelte produkter som inneholder: innsats og vippe.

Ramme bestilles etter behov og farger.
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Semikomplette produkter leveres i fargene: hvit, antrasitt
og aluminium

El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad
Komplette bryter

14169 52 | Bryter 1-pol, hvit 1061UC-84 1/10 P21
14169 50 | Bryter 1-pol, antrasitt 1061UC-81 1/10 P21
14 169 51 Bryter 1-pol, aluminium 1061UC-83 1/10 P21
14169 70 | Bryter endevender, hvit 1066UC-84 1/10 P21
14 169 68 Bryter endevender, antrasitt 1066UC-81 1/10 1P21
14 169 69 | Bryter endevender, aluminium 1066UC-83 1/10 P21
14169 73 Bryter mellomvender, hvit 1067UC-84 1/10 P21
14169 71 Bryter mellomvender, antrasitt 1067UC-81 1/10 P21
14169 72 Bryter mellomvender, aluminium 1067UC-83 1/10 P21
14169 76 | Bryter 1-pol impuls, hvit 1461UC-84 1/10 P21
14 169 74 i Bryter 1-pol impuls, antrasitt 1461UC-81 1/10 P21
14169 75 | Bryter 1-pol impuls, aluminium 1461UC-83 1/10 P21
14 169 55 | Bryter 2+1-pol, hvit 10621UC-84 1/10 P21
14 169 53 | Bryter 2+1-pol, antrasitt 10621UC-81 1/10 P21
14169 54 | Bryter 2+1-pol, aluminium 10621UC-83 1/10 P21
14 169 58 | Bryter 2-pol, hvit 1062UC-84 1/10 P21
14 169 56 | Bryter 2-pol, antrasitt 1062UC-81 1/10 P21
14 169 57 | Bryter 2-pol, aluminium 1062UC-83 1/10 P21
14 169 61 Bryter 3x1-pol, hvit 10631UC-84 1/10 P21
14 169 59 | Bryter 3x1-pol, antrasitt 10631UC-81 1/10 P21
14 169 60 : Bryter 3x1-pol, aluminium 10631UC-83 1/10 P21
14 169 64 Bryter kronevender, hvit 1065UC-84 1/10 P21
14 169 62 Bryter kronevender, antrasitt 1065UC-81 1/10 P21
14 169 63 Bryter kronevender, aluminium 1065UC-83 1/10 1P21
14 169 67 Bryter dobbel endevender, hvit 10666UC-84 1/10 P21
14 169 65 | Bryter dobbel endevender, antrasitt 10666UC-81 1/10 P21
14 169 66 | Bryter dobbel endevender, aluminium 10666UC-83 1/10 P21
Komfortbryter

Nominell spenning 230V, IP20. Installasjonsheyde 0,8 — 1,2 m.

MA ha ekstern strom. Som ekstra styring kan vekselbryter benyttes.

14 168 87 | Komfortbryter 10A, hvit 6816UC-84 1/10 IP20
14 168 78 Komfortbryter 10A, antrasitt 6816UC-81 1/10 IP20
14168 79 | Komfortbryter 10A, aluminium 6816UC-83 1/10 1P20




Dimmere

El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad
EEE——— Dimmere
| ‘ Passer til gledelamper og 230V halogen.
14 711 85 | Dimmer 600W, hvit 2250UC-84 1/10 P21
14 711 83 | Dimmer 600W, antrasitt 2250UC-81 1/10 P21
i 14 711 84 Dimmer 600W, aluminium 2250UC-83 1/10
O ———
Dimmere for jernkjerne og LED
Effekt: 20-500VA. Nominell spenning: 230 V/50 Hz.
e ‘ Kan ogsa brukes mot glede- og 230V halogenlamper.
| Passer ogsa til Philips 7W LED peerer.
14 711 88 i Dimmer 500VA, hvit 2247UC-84 1/10 P21
| 14 711 86 | Dimmer 500VA, antrasitt 2247UC-81 1/10 P21
. . | 14 711 87 | Dimmer 500VA, aluminium 2247UC-83 1/10
Dimmere for elektroniske trafoer
Dimmer for gladelamper, 230V halogenlamper og elektronisk trafo.
‘ Effekt: 40-420W/VA. Nominell spenning: 230V/50 Hz.
| Elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.
14 711 82 i Dimmer 420VA, hvit 6513UC-84 1/10 P21
i 14 711 80 i Dimmer 420VA, antrasitt 6513UC-81 1/10 P21
T— 14 711 81 | Dimmer 420VA, aluminium 6513UC-83 1/10 P21

Termostat med gulvfgler 16A

Termostat for temperaturjustering av gulvvarme. Justeringsomrade +10 °C...+60 °C.
Max belastning 2300W. Nattsenking pa fast 4 °C, NTC-falerkabel pa termostat er 4 m lang og kan forlenges
som kan styres med eksternt 230V signal. opp til 10 m. Termostatene har to-polet bryter.
- El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad
l 54 028 22 | Termostat med gulvfeler, 16A, hvit TF16-11-84 1/10 P21
(‘\ f 54 028 20 | Termostat med gulvfoler, 16A, antrasitt TF16-11-81 1/10 P21
54 028 21 i Termostat med gulvfaler, 16A, aluminium TF16-11-83 1/10 P21
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Stikkontakter

Innfelte stikkontakter inneholder innsats og senterplate.

El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad

Enkle stikkontakter m/jord

15035 52 | Stikkontakt enkel, m/jord, hvit 20EUC-84 1/10 P21
15035 50 : Stikkontakt enkel, m/jord, antrasitt 20EUC-81 1/10 P21
15 035 51 Stikkontakt enkel, m/jord, aluminium 20EUC-83 1/10 P21

Enkle stikkontakter med orienteringslys

Innfelt stikkontakt som inneholder innsats og senterplate.

b 1 Lyset sitter i underkant av stikkontakten og lyser ned mot gulv.
15035 47 | Enkel stikk. m/j og lys, hvit 20EUCBLI-84 | 1/10
15 035 48 | Enkel stikk. m/j og lys, aluminium 20EUCBLI-83 1/10

Doble stikkontakter m/jord

15 035 62 Stikkontakt dobbel, m/jord, hvit 302EUC-84 1/10 1P21
15035 60 | Stikkontakt dobbel, m/jord, antrasitt 302EUC-81 1/10 P21
15 035 61 Stikkontakt dobbel, m/jord, aluminium 302EUC-83 1/10 P21

3|

Euro stikkontakter

15035 55 | Euro stikk 3-veis, hvit 303UC-84 1/10 P21
15 035 53 | Euro stikk 3-veis, antrasitt 303UC-81 1/10 1P21
15035 54 | Euro stikk 3-veis, aluminium 303UC-83 1/10 1P21

Komplett enkel stikkontakt med USB (i Blatt)

/ Kommer Kommer Kommer Kommer Kommer
¢ @
a

Tele og data

Modularuttak 2 x RJ-45 innfelt, med innsats og front. Plugger som fglger med er av merket 3M.
Cat6 UTP.
| = | El.nr. Betegnelse Type Forpakning Kapslingsgrad
ﬁ 69 276 52 | Modularuttak dobbel Cat6, hvit FOT6208-84 1/10 P21
. —— - 69 276 50 i Modularuttak dobbel Cat6, antrasitt FOT6208-81 1/10 P21
69 276 51 Modularuttak dobbel Cat6, aluminium FOT6208-83 1/10 P21
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Impressivo/KNX

]

El.nr. Tekst Betegnelse
Termostater

45 467 52 | Termostat m/disp Solo studiohvit 6134-0-0248
45 467 54 | Bryter 2/4-veis Solo m/term. studiohvit 6134-0-0261
Brytere

45 467 56 | Bryter 1/2-veis Solo MF studiohvit 6115-0-0219
45 467 58 | Bryter 2/4-veis Solo MF studiohvit 6116-0-0209
45 467 62 i Bryter 3/6-veis Solo m/IR studiohvit 6135-0-0146
45 467 60 | Bryter 4/8-veis Solo MF studiohvit 6117-0-0235
Bevegelsesmeldere

45 467 79 | Bev.melder 180* Solo Standard studiohvit 6132-0-0250
45 467 50 | Bev.melder 180* Solo Comfort multi studiohvit 6132-0-0263
ComfortTouch panel

45 451 53 | KNX kontrollpanel Busch-ComfortTouch 8136-0-0002
45 451 48 i Ramme Busch-ComfortTouch glass sort 8136-0-0004
45 451 51 Designbar for Busch-ComfortTouch aluminium 8136-0-0018
Prion kombinasjoner

45 466 70 i 3,5" TFT display m/roterende knapp, Busch-priOn, glass sort 6310-0-0132
45 466 62 i 3 veis bryter Busch-priOn, glass sort 6310-0-0124
45 466 55 Stotte ramme 3 veis, Busch-priOn 6310-0-0139
45 466 75 @vre dekorlist, standard, Busch-priOn, edelstal 6310-0-0144
45 466 84 i Nedre dekorlist m/temp. sensor,Busch-priOn, edelstél 6310-0-0162
Prion brytere

45 466 58 | 1 veis bryter Busch-priOn, glass sort 6310-0-0108
45 466 62 | 3 veis bryter Busch-priOn, glass sort 6310-0-0124
45 466 66 | Bryter med roterende knapp, Busch-priOn, glass sort 6310-0-0116
Prion ovre display

45 466 32 @vre dekorlist m/RTC display, IR og proximity, glass sort 6310-0-0092
Prion dekorlister

45 466 74 @vre dekorlist, standard, Busch-priOn, glass sort 6310-0-0146
45 466 76 | Qvre dekorlist m/ IR og proximity sensor, glass sort 6310-0-0157
45 466 79 i Nedre dekorlist, naytral, Busch-priOn, glass sort 6310-0-0154
45 466 83 i Nedre dekorlist m/ temp. sensor, Busch-priOn, glass sort 6310-0-0164

Alle Prion brytere og dekorlister faes ogsa i frostet glass, edelstal og hvit.

Design - lesninger og muligheter

37



Notater

38 Design - lesninger og muligheter



Notater

Design - lesninger og muligheter 39



AL HR HD
oW

ABB AS

Electrification Products

Postboks 94, 1375 Billingstad

Bergerveien 12, 1396 Billingstad

Telefon: 24 16 54 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
E-post prosjektteam: prosjekt@no.abb.com

ABB AS

Electrification Products

Postboks 6014 Etterstad, 0601 Oslo

Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

Telefon: 228720 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS

Electrification Products

Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien

Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien

Telefon: 22 8720 00

Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 3558 27 58
E-post: kabelskap@no.abb.com

E-post: systems@no.abb.com

E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com

E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

ABB AS

Electrification Products
Kokstadvegen 23B, 5257 Kokstad
Telefon: 22 8720 00 / 24 16 54 00
Fax: 5569 49 05

ABB AS

Electrification Products

Ingvald Ystgaardsveg 3a

7047 Trondheim

Telefon: 22 8720 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS

Hovedkontor

Bergerveien 12

Postboks 94

1375 Billingstad

Contact center: 22 8720 00

E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre,
eller registrert for videre oppfelging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

Folg oss pa

@abbepnorge
@abbinstallasjonsprodukter

Sekemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra
ABB, dokumentasjon, websider
og send forespgrsler.

~ | Gdinn pa.abblvp.no
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abblvp.no
abb.no/automasjonsprodukter
new.abb.com/medium-voltage
installasjonsprodukter.no
abb.no/knx

kabelskap.no

ABB Connect

Din digitale hjelper for produktinformasjon

Skan QR koden og last ned app for i0S, Android eller Windows 10.
new.abb.com/low-voltage/no/service/abb-connect
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ABB Connect

Lavspenningsprodukter
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