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Perfil de la empresa
Empresa suiza con presencia mundial

No hay mejor referencia que la satisfaccion de los clientes. PMA ofrece
soluciones personalizadas para cada cliente, en todo el mundo.

Empresa suiza con presencia mundial

La sede central de PMA se encuentra en Uster (Suiza), en
el término municipal de Zurich. La mayor parte de nuestra
produccion se fabrica en estas instalaciones y también es
la sede central de nuestro departamento de investigacion y
desarrollo.

PMA tiene oficinas de ventas en los principales paises
europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Espafa, Austria
e ltalia.

Gracias a nuestra extensa red de distribuidores podemos
ofrecer a nuestros clientes un excelente asesoramiento, un
servicio optimo y un suministro rapido en todo momento.

Actualmente, los productos de PMA se venden en mas de

45 paises, y nuestra base de distribucion esta en continua
expansion.
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Estableciendo nuevas normas y tendencias

Una de las principales prioridades de PMA son las necesidades
de los clientes y trabajamos a diario para garantizar que
nuestros productos cumplan con todos los requisitos de
nuestros clientes. Ofrecemos soluciones y servicios de
proteccion de cables a medida para satisfacer las exigencias de
cada aplicacion. Nuestra gama abarca desde productos basicos
hasta productos con la mas alta tecnologia. Podemos desarrollar
sistemas integrados y productos especiales disefados para
cumplir los requisitos especificos del cliente. Nuestras intensivas
actividades de investigacion y desarrollo, que incluye nuevos
materiales, son una de las principales razones por las que PMA
sigue estableciendo nuevas normas y tendencias en el mercado
de proteccion de cables. Estos esfuerzos, unidos a una calidad
y un servicio excelentes, nos han ayudado a forjar una excelente
reputacion entre las empresas lideres de todo el mundo.

De pionero a lider del mercado

Desde 1975, PMA ha desarrollado, producido y vendido
sistemas de proteccion de cables de calidad superior.
Nuestros productos suizos de alta calidad nos han permitido
conseguir una excelente reputacion a nivel mundial y nos han
consolidado como lideres del mercado. Nuestra gama de mas
de 6500 productos aporta a los clientes la proteccion que
necesitan en aplicaciones ferroviarias, de ingenieria mecanica

y de construccién naval en todo el mundo. Los productos de
PMA también son la solucién preferida en automatizacion,
instalaciones para edificios y otros proyectos en los que los
cables de potencia y datos requieren una proteccion fiable.

Ventajas exclusivas de los productos PMA

El servicio al cliente es nuestra motivacion. Ademas de la
produccién en serie, PMA fabrica también accesorios y tubos
para satisfacer las necesidades de cada cliente.

— Un sistema seguro, fiable y facil de instalar

— Conexiones a prueba de vibraciones

— Resistencia del sistema de conexion

— Estanqueidad conforme a los métodos de prueba
reconocidos

— Alta resistencia a impactos incluso a bajas temperaturas

— Alta resistencia a la compresion (carga maxima)

— Resistencia a flexion altera de larga duracion

— Buena resistencia quimica

— Proteccion ignifuga (inflamabilidad y generacion de humo)

— Buena resistencia a la intemperie

— Caracteristicas de larga duracion
...y mucho mas
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Perfil de la empresa
Areas de aplicacion

Ingenieria mecanica

Un numero considerable de sistemas de proteccién

de cables PMA se utilizan en ingenieria mecanica. Los
siguientes ejemplos ilustran lo variada que es nuestra gama
de aplicaciones para ingenieria mecanica. Encontrara
nuestros productos en maquinas herramienta, maquinas
empaquetadoras e impresoras, asi como en sistemas de
calefaccion, ventilacion, cintas de transporte y sistemas
de envasado. Los productos de PMA también contribuyen
al buen funcionamiento de sistemas de alta tension y de
emergencia, maquinaria para la fabricacion de envases
metalicos, maquinaria para trabajar la madera, etc. Las
soluciones de proteccion de cables PMA protegen cables,
y conexiones de datos frente a la abrasion, calor, frio,
esfuerzos de traccién y de compresion y otras influencias
externas en el importante sector de la ingenieria mecanica.

Reconocimiento mundial
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Construccion ferroviaria

Los productos de PMA han demostrado su fiabilidad en
proyectos de construccion ferroviaria de todo el mundo. Por
este motivo, grandes compafias como Siemens, Alstom,
Bombardier, PESA, CSR/CNR, Deutsche Bahn y SNCF

nos han elegido durante muchos afos. Nuestra linea de
productos para ingenieria ferroviaria proporciona proteccion
y seguridad en sistemas de sefalizacion, enganches
automaticos, bogies y fuelles de comunicacion entre vagones,
asi como equipamiento para techos y bajo suelo.

La gama de aplicaciones es muy amplia. Los productos

de PMA contribuyen al funcionamiento seguro de tranvias,
locomotoras, vagones de mercancias, trenes de alta
velocidad e incluso montafnas rusas.

Todos los productos de PMA estan probados y testados rigurosamente

para que cumplan las demandas de la industria a nivel mundial.
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Automatizacion/Robética

El campo de la automatizacién exige productos que soporten
la carga de aplicaciones con movimiento constante.

Las soluciones desarrolladas por PMA para el sector de
automatizacion cumplen con esos requisitos. Disefios de
tubos especiales, soportes y manguitos de proteccion contra
la abrasion proporcionan una proteccion éptima a lo largo de
todos los elementos moviles, lo cual permite a los ingenieros
conseguir una gran reduccion de las fuerzas de torsion.

Hay buenas razones por las que los fabricantes de robdtica
cuentan con la tecnologia de PMA.

Innumerables aplicaciones

Los productos de proteccion de cables de PMA se pueden
usar en una amplia gama de aplicaciones . La lista es
practicamente interminable e incluye sectores como
telecomunicaciones, equipamiento de construccion y equipos
meédicos. Dondequiera que haya una necesidad de proteccion
de cables, la oferta de productos de PMA proporciona
soluciones seguras, fiables y orientadas hacia el futuro o las
desarrollaréa especialmente para satisfacer sus necesidades.
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Tubos PMA
Para aplicaciones y requisitos técnicos diversos
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Tubos PMA

Guia de tubos
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Productos

Areas de aplicacién

Fabricacion de maquinaria

I

Aplicaciones generales

Cargas pesadas

Vehiculos de traccion

Infraestructura
ferroviaria g

Aplicaciones interiores y tiineles

Automatizacion/Robética

C‘""

Sistemas moviles

Barcos y aplicaciones
maritimas

o

Energia

Otros

Aplicaciones a temperaturas elevadas

‘ En la pdgina:




Sistema
PMAFLEX PLus | Divisible | PMA
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Tubos PMA
Guia de tubos

Productos

Propiedades del material .
Ductilidad

Resistencia a flexion alterna

Resistencia a la compresion

Rendimiento a baja temperatura

Rendimiennto a alta temperatura

Resistencia a la intemperie

Certificaciones Archivo de reconocimiento binacional UL1696 y CSA C22.2
Num. 227.3-05

I '. Archivo de reconocimiento binacional UL1660 y CSA C22.2

Num. 227.2.1

Sin propagacion de llamas EN61386

EN 45545-2

NF F 16-101 + 102

BS 6853

DIN 5510-2

UNI CEI 11170-3 Ed. 2005

NFPA 130 (ASTM E162 — ASTM E662 — ASTM E1354)
BSS 7239/SMP 800-C

PN-K 2511

GOST 12.1.044-89

DNV (Tipo homologado)

Lloyd’s Register (Tipo homologado)

» D

Bureau Veritas (Tipo homologado)

Intervalo de s ' .
temperaturas Temperatura de servicio continuo (segun DO 9.21-4510)

Tamaiios Ancho nominal min.

Ancho nominal méx.

Tamafio métrico min.

Tamafio métrico max.
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Tubos PMA
Descripcion general

Tubos para proteger personas y cables. Ofrecemos una amplia
gama de tubos para distintas aplicaciones con requisitos
técnicos diferentes.

Gamas de producto

— PMAFLEX Pro

— PMAFLEX

— PMAFLEX PLus

- PMAFLEX Multicapa

— Sistema divisible PMA

— PMA Smart Line

ofrecen una gran variedad de tipos de tubo para distintas
aplicaciones con requisitos técnicos diferentes para proteger
personas y cables.

Los tamanos de los tubos van desde 6 mm hasta 125 mm de
, desde ligeros a pesados y desde flexibles a muy flexibles.
PMA también ofrece tubos divisibles. Los colores estandar
son el negro y el gris. Los tubos estan, certificados por las
normas mas reconocidas como por ejemplo, CSA, UL, NF, etc.
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Tubos PMA
Caodigos de referencia

Caédigos de referencia

XPCLT-12 S B

n L Color de la capa interior (para tubos multicapa):

G = Verde
B = Azul

Color (color exterior para tubos multicapa):
B = Negro
S = Gris

Ancho nominal

Perfil:
T = Perfil fino
D = Perfil fino

G = Perfil grueso

Tipo

Tubo multicapa

Radio estatico = Minimo radio de curvatura
recomendado para instalacion estética (fija)

Radio dindmico = Minimo radio de curvatura
0 recomendado para instalacion dindmica (flexible)

Perfil G grueso
Alta resistencia al arrancamiento

Perfil fino T
Radio de curvatura estrecho

=
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Tubos PMA
PMAFLEX Pro

PHT

muy flexible, pared media
— Para aplicaciones a temperaturas altas y extremadamente bajas
— Para aplicaciones dinamicas

||I_|'_|'_:-. Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
LiEL: » negro DN métrico | J interior & exterior est./dinam. metro
PHTT-07B 10 6,2 mm 15/40 mm 50
PHTT-10B 12 50
PHTT-12B 16 50
Grado PHT PHTT-17B 17 20 50
:"” e " PHTT-23B 23 25 50
uctiidad s
PHTG-17B 17 20 50
fatiga por flexion alterna mlgHTG T A Y o5 50
resistencia a la compresion (PHTT-178) =
‘S S — —— — PHTG-29B 32 50
resistencia a la compresion (PHTG-17B) “ﬁ"HTG—SGB 40 30
e e e PHTG-48B 50 46,8 mm 545 mm 70/200 mm |30
resistencia a la intemperie
— Elastémero de poliamida especialmente — Alta resistencia a la radiacion ultravioleta
formulada y a la intemperie
Certificaciones — Excelente flexibilidad y alta resistenciade - Libre de halogenos, cumple las directivas
compresion REACH + RoHS
c € — Excelente resistencia a impactos — Intervalo de temperaturas:
a temperaturas extremadamente bajas —50°Ca +135 °C,
— Intervalo de temperaturas mejorado com- a corto plazo hasta +180 °C
parada con poliamidas estandar
PLU
flexible, pared media
— Para los mas altos requisitos de inflamabilidad y seguridad de pasajeros
— Excelentes caracteristicas ignifugas conforme a BS 6853 1a (interior) y
a la Norma técnica LUL, aprobada por Metronet y Tube Line
— Para aplicaciones interiores estaticas
PLU Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
negro métrico | J interior & exterior estatico metro
PLUT-10B 12 50
Grado PLU PLUT-12B 16 50
:"" e " PLUG-17B 20 15,3 mm 21,2 mm 50
wctiidad e b b e
e, e PLUG-23B 23 25 22,4 mm 28,5 mm 50
fatiga por fIEXION AIBINA e
—— PLUG-29B 29 32 28,7 mm 34,5 mm 50
TESISIENCIA @ 18 COMPIESION e
e PLUG-36B 36 40 36,3 mm 42,5 mm 30
s P22 PLUG-48B 48 50 473 mm 545 mm 30

resistencia a la intemperie . X X .
" — — — — Polipropileno especialmente modificado

— Buena ductilidad
— Buena resistencia a impactos
— Libre de halégenos, cumple las directivas

Certificaciones

-
- H — Intervalo de temperaturas:
-25°Ca+95 °C,

a corto plazo hasta +120 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX Pro

POH

muy flexible, pared media

— Para los mas altos requisitos de inflamabilidad y seguridad de pasajeros

— Excelentes caracteristicas ignifugas conforme a BS 6853 1a (interior) y EN 45545-2 HL3

Referencia Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
negro gris DN métrico | Jinterior & exterior estatico metro
POHT-10B POHT-10S 10 12

POH POHT-12B 16
POHG-17B 20

Grado POH POHG-23B 23 25

"o " POHG-29B 29 32

ductilidad e e L -
POHG-36B 36 40

fatiga por flexion altterna e S -

e e POHG-48B POHG-48S 48 50

resistencia a la compresion
| I —

rendimiento a baja temperatura
[ I

resistencia a la intemperie
| I S N —

— Polipropileno especialmente modificado
— Buena ductilidad y buenas caracteristicas

de flexion alterna

— Libre de halégenos, cumple las directivas

REACH + RoHS

PSX

flexible, pared ligera

— Para aplicaciones con los mas altos requisitos de rendimiento para proteccion contra incendios

— Intervalo de temperaturas:

-25°Ca+95°C,

a corto plazo hasta +120 °C

— Para aplicaciones en condiciones de temperatura extremas

— Para aplicaciones expuestas a radiacion

Referencia Tamaiio de tubo Radio PU

negro DN métrico | Jinterior & exterior estatico metro
PSX PSXT-108 10 12 50

PSXT-12B 12 16 50
Grado PSX PSXT-17B 17 20 50
" ™ pSXG-23B 23 25 50
ductilidad ~ SeSSwSEeGEEEE———— .

PSXG-29B 32 50
fatiga por flexién alterna e .
F—— PSXG-36B 40 30
resistencia a la compresion 0 -

PSXG-48B 50 30

rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie
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— Polieterimida especialmente modificada
— Excelentes propiedades a temperaturas

altas y bajas

— Alta resistencia a la radiacion
— Muy buena ductilidad
— Baja toxicidad y densidad de humo

— Resistencia quimica: a aceites, grasas,

4cidos, alcoholes y agua caliente (buena
resistencia a hidrolisis)
— Libre de haldgenos, cumple las directivas

REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:

-100 °Ca+170 °C,

a corto plazo hasta +200 °C



Tubos PMA
PMAFLEX

CYL

muy flexible, pared media

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales
— Para aplicaciones estaticas y dinamicas

Referencia Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
i negro gris DN métrico | Jinterior | J exterior |estatico metro
{CYLT-07B CYLT-07S 07 10 6,2 mm 10,0 mm 15 mm 50
cvL CYLT-108 12 96 mm  |130mm |20 mm |50
CYLT-12B 16 12,0 mm 15,8 mm 30 mm 50
Grado CYL CYLT-17B 17 20 16,2 mm 21,2 mm 40 mm 50
:"” - e “CYLT-23B 23 25 226 mm  |285 mm |45 mm 50
uctiliada FEEREUDIRRRRE DR RR RN BECEEEUDDUNREETETTE DR
: CYLT-29B 29 32 29,0 mm 34,5 mm 55 mm 50
fatiga por flexion alterna Fipoc0a0a0000000003000000000000303000E {a00000EO3aNasCKasaaoo0aaoccooo] R
. i CYLT-36B 40 36,5 mm 42,5 mm 60 mm 30
resistencia a la compresion c“‘us?
‘S S — —— — : CYLT-48B 50 475 mm 54,5 mm 70 mm 30
rendimiento a baja temperatura %CYLG—QSB 25 219 mm 285 mm 45 mm 50
e | CYLG-29B 29 32 276 mm 345 mm |55 mm |50
CYLG-36B CYLG-36S 36 40 36,0 mm 42,5 mm 60 mm 30
Certificaciones CYLG-48B CYLG-48S 48 50 47,0 mm 54,5 mm 70 mm 30
o : CYLG-56B CYLG-56S 56 68 56,3 mm 67,2 mm 120 mm 30
Sh e e R oo IR ! !
s @ CYLG-70B CYLG-70S 70 80 680 mm |80,0 mm [160 mm |10
CYLG-95B YLG-95S 106 91,9 mm 106,0 mm | 210 mm 10
CYLG-125B CYLG-125S 146 126,5 mm | 146,5 mm | 450 mm 6
— Poliamida 6 especialmente formulada — Autoextinguible, conforme a UL 94 V2
— Muy buena ductilidad y buenas carac- — Libre de halégenos, cumple las directivas
teristicas de flexion alterna REACH + RoHS
— Buenas caracteristicas mecanicas inclu- — Intervalo de temperaturas:
S0 en condiciones extremas, como bajas —40°Ca +105 °C,
temperaturas y baja humedad a corto plazo hasta +160 °C

ESD

muy flexible, pared media

— Para aplicaciones dinamicas en robdtica y automatizacion en las que debe evitarse
la carga electrostatica y la descarga incontrolada

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro DN métrico | O interior & exterior est./dinam. metro
ESDT-07B 07 10 15/40 mm 50
ESDT-10B 10 12 50
ESDT-12B 12 16 50
Grado ESD ESDT-17B 17 20 50
" " ESDT-23B 25 50
ductlidad
ESDT-29B 32 50
fatiga por flexidn alterna e
ESDT-36B 36 40 30
resistencia a la compresion e e
S E—— — ESDT-48B 48 50 30
rendimiento a baja temperatura “ESDG»5GB 56 68 30
resistencia a la intemperie ESDG-70B 70 80 10
ESDG-95B 95 106 170/440 mm 10
— Poliamida 12 especialmente modificada — Para el uso en interiores y en exteriores — Libre de halégenos, cumple las directivas
— Evita la carga electrostatica (muy buen rendimiento a bajas REACH + RoHS
— Alta resistencia de carga dindmica temperaturas) — Intervalo de temperaturas:

— Excelente resistencia a radiaciones UV —40°Ca +90 °C,
a corto plazo hasta +150 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX

PCL

muy flexible, pared media

— Para la fabricacion de maquinaria y vehiculos
— Para aplicaciones estaticas y dinamicas

Referencia Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
i negro gris DN métrico | Jinterior & exterior | estatico metro
§PCLT-07B PCLT-07S 10 6,2 mm 10,0 mm 15 mm 50
PCL T e 12,‘,‘
: 16
Grado PCL PCLT-17B PCLT-17S 20
min. Max. 23 25
ductilidad e e L -
29 32
fatigaporflexion alterna | e R 7" -
36 40
resistencia ala Compresion | g I -
rendimiento a baja temperatura PCLG—17B """""""""" PCLG»17S . 17 """ 20“
resistencia a la intemperie PCLG-23B PCLG’238 23 25
29 32
Certificaciones 36 40
o 48 50
B 0000 L e e IR . .
“PCLG-70B PCLG-70S 80
5 106
PCLG-125S 146
— Poliamida 6 especialmente formulada — Autoextinguible, conforme a UL 94 V2
— Muy buena ductilidad y buenas caracte- — Libre de haldgenos, cumple las directivas
risticas de flexion alterna REACH + RoHS
— Muy buenas caracteristicas mecdnicas — Intervalo de temperaturas:
incluso en condiciones extremas, como —50°Ca +105 °C,
bajas temperaturas y baja humedad a corto plazo hasta +160 °C

— Muy buenas propiedades a largo plazo
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Tubos PMA
PMAFLEX

PCS

muy flexible, para trabajo pesado

— Para aplicaciones dinamicas exteriores en vehiculos ferroviarios

— Para aplicaciones exteriores con los mas altos requisitos de resistencia a radiaciones UV y a la intemperie

— Certificaciones ferroviarias

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
i negro gris DN métrico | Jinterior O exterior | est./dindam. | metro
PCST-07B PCST-07S 07 10 6,0 mm 10,0 mm 15/40 mm 50
PCST-10B PCST-10S 10 12
Grado PCS PCST-12B 12 16
min. méx. 17 20
ductiidad ~—h e s -
17 20
fatiga por flexion alferna | g e -
25
resistencia a la compresion -
32
rendimiento a baja temperatura 40“
resistencia a la intemperie 50
“PC 56 68
Certificaciones ‘PC 70 80
PCSG-95B PCSG-95S 95 106 91,0 mm 106,0 mm 250/470 mm |10

@,

— Poliamida 12 especialmente modificada

— Maxima resistencia a la flexion alterna

— Muy buenas caracteristicas mecdnicas
incluso en condiciones extremas, como
bajas temperaturas y baja humedad

— Excelente resistencia a la fatiga

— Excelente resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la intemperie

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca +95 °C,
a corto plazo hasta +150 °C

PCSL

altamente flexible, pared media

— Para aplicaciones dindmicas exteriores en vehiculos ferroviarios

— Para aplicaciones exteriores con los mas altos requisitos de resistencia a radiaciones UV y a la intemperie
— Certificaciones ferroviarias

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris DN métrico | O interior & exterior est./dinam. metro
PCSL PCSLT-078 PCSLT-07S 07 10 6,2 mm 10,0 mm 15/40 mm 50
PCSLT-10B 10 12 9,6 mm 13,0 mm 20/50 mm 50
Grado PCSL PCSLT-12B 12 16 11,9 mm 15,8 mm 25/65 mm 50
:"" e " PCSLT-17B 17 20 16,4 mm 211 mm 30/65 mm 50
wtiidad L SSRSRRNRRSNNNNNS iioetossoistiossthuet NS Wesoto USSR Fhtuec et s RO St AOTsssssusSRRRT Rhuttutiiesbsass BTN Svtos s
PCSLG-17B 17 20 15,2 mm 21,1 mm 30/80 mm 50
fa“ga por ﬂexio’n a'terna ..... ereresiensierates furesirioerttasttatintatetetaterataraee besorasan LT T S S N
PCSLG-23B 25 21,7 mm 28,4 mm 40/100 mm 50
resistencia a la compresion N - .
S I S — — PCSLG-29B 32 2
rendimiento a baja temperatura “ECSLG»SGE 40“
o e oo e PCSLG-48B PCSLG-485 50 46,7 mm 54,2 mm 70/200 mm |30

— Poliamida 12 especialmente modificada

— Excelente resistencia a la flexion alterna

— Buenas caracteristicas mecénicas
incluso en condiciones extremas, como
bajas temperaturas y baja humedad

— Excelente resistencia a la fatiga

— Excelente resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la intemperie

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca+95 °C,
a corto plazo hasta +150 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX

PEL
altamente flexible, pared fina, ligera

— Para la construccién de equipos y armarios eléctricos

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
gris gris, abierto DN métrico | Jinterior & exterior estatico metro
PELT-10S PELT-10SL 10 12 9,7 mm 12,7 mm 20 mm 50
PELT-12S 12 16 11,5 mm 15,5 mm 30 mm
PEL PELT-17S 17 20 16,0 mm 20,9 mm 35 mm
PELT-23S 23 25 22,5 mm 27,5 mm 40 mm
Grado PEL PELT-29S 29 32 28,5 mm 33,8 mm 50 mm
3"" e " PELT-36S 36 40 34,0 mm 41,6 mm 60 mm
uctllidad ~ SeScowSAhuRRRRON | DG RARARRIRRIRIROIN L ...............c:fisoresesssirosnsinis frseesstorastsnastnisstnisserssio st stensesseresenarassoraseosaifsconenes
PELT-48S PELT-48SL 48 50 47,0 mm 53,2 mm 70 mm 30
fatiga por flexién alterna
o . — Polietileno especialmente modificado — Libre de haldgenos, cumple las directivas
resistencia a la compresion .
—— , — Muy buena ductilidad REACH + RoHS
rendimiento a baja temperatura — Adecuado para radios de flexion — Intervalo de temperaturas:
resistencia a la intemperie pequefios -50°Ca+60°C
| I N — N . o
— Buena resistencia frente a dcidos y bases
fuertes
PIS/PIH
muy flexible, pared media y gruesa
— Para aplicaciones de robdtica y automatizacion
- UL 94 Vvo
Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio
i negro gris DN métrico | O interior () exterior | est./dinam.
%PIST—O7B PIST-07S 07 10 6,2 mm 10,0 mm 15/40 mm
PIS/PIH PIST-108 10 12 96 mm 130 mm | 20/50 mm
§PIST-1ZB 12 16 11,9 mm 15,8 mm 25/65 mm
Grado PIS/PIH §PIST-17B 20 16,4 mm 21,1 mm 30/65 mm
"o " :PIST-23B 25 22,6 mm 28,4 mm 35/90 mm
ductilidad :
: PIST-29B 32 29,0 mm 34,3 mm 45/110 mm
fatiga por flexion alterna :
: PIST-36B 40 36,5 mm 42,5 mm 60/165 mm |30
resistencia a la compresion R R S R A R RS A
P : PIST-48B PIST-48S 48 50 47,5 mm 54,5 mm 70/180 mm |30
e e e PISG-17B PISG-175 17 20 152 mm 211 mm | 30/80 mm |50
K L AN s PISG-23B PISG-23S 23 25 217 mm  |284 mm  |40/100 mm |50
%PISG-2QB PISG-29S 29 32 27,9 mm 34,7 mm 50/120 mm |50
Certificaciones %PISG-SBB PISG-36S 36 40 35,8 mm 42,3 mm 60/180 mm |30
“ %PISG-4BB PISG-48S 48 50 46,7 mm 54,2 mm 70/200 mm |30
¢ Fwlus  PIHG-56B PIHG-565 56 68 563 mm  |672 mm | 110/270 mm |30
%PIHG-7OB PIHG-70S 70 80 67,2 mm 79,6 mm 150/350 mm |30
%PIHG»QSB PIHG-95S 95 106 91,3 mm 106,0 mm 170/450 mm |30
§PIHG—1258 PIHG-125S 125 146 126,5 mm 146,5 mm 350/480 mm |20

— Excelente resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la corrosion atmosférica
— Libre de halégenos, cumple las directivas

— Poliamida 12 especialmente modificada
— PIS: Pared media (DN 07 a 48)
PIH: Pared gruesa (DN 56 a 125)

— Muy buenas caracteristicas de flexion REACH + RoHS
alterna — Intervalo de temperaturas:
— Buenas caracteristicas mecénicas incluso -50°Ca+95 °C,

en condiciones extremas, como bajas
temperaturas y baja humedad

a corto plazo hasta +150 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX

POS

altamente flexible, pared media

especialmente las que tienen movimientos continuos

— Para automatizacion asi como fabricacién de maquinaria e instalaciones industriales,

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU

negro DN métrico | O interior & exterior est./dinam. metro

POST-10B 12 9,6 mm 20/50 mm 50

POST-12B 16 50

POST-17B 20 50
Grado POS POST-23B 25 50
e " POST-29B 32 50
ductilidad e

POST-36B 40 30
fatiga por flexion alterna e

POST-48B 50 30
resistencia a la Compresion e e
S S — — POSG-29B 32 50
rendimiento a baja temperatura WF."(')‘SG-ISGB 40 30
e POSG-48B 50 30

POSG-70B 80 30

POSG-95B 106 91,3 mm 106,0 mm 170/450 mm 30

— Polipropileno especialmente modificado

— Excelentes rendimiento de flexién alterna
y flexibilidad

— Buena resistencia a impactos

PUE

altamente flexible, pared media

— Buena resistencia frente a dcidos fuertes
— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
—25°Ca+95°C,
a corto plazo hasta +130 °C

— Para aplicaciones robdéticas con movimientos multiaxiales
— Especialmente adecuado para radios de flexion tensos

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro métrico | Jinterior & exterior est./dinam. metro
PUET-23B 25 35/70 mm

PUE PUET-29B 32
PUET-368B 40

Grado PUE PUET-48B 50

"o " PUEG-56B 68

ductiidad e b
PUEG-70B 80 100/220 mm

fatiga por flexion alterna

resistencia a la compresion
I —

rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie

— Poliuretano especialmente formulado

— Maxima resistencia a la flexion alterna

— Excelentes caracteristicas de desgaste
por rozamiento

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
—60°Ca +50°C
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Tubos PMA
PMAFLEX

PVD

flexible, pared media

— Para requisitos de alta temperatura a largo plazo en aplicaciones de fabricacién de maquinaria
— Excelente resistencia quimica también a altas temperaturas

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU

transparente DN métrico | O interior & exterior estatico metro

PVDT-10P 10 12 9,5 mm 12,6 mm 20 mm 50

PVDT-12P 16 11,8 mm 30 mm 50

PVDT-17P 17 20 16,0 mm 40 mm 50
Grado PVD PVDT-23P 23 25 22,6 mm 45 mm 50
" pyDT-29P 29 32 29,0 mm 50 mm 50
ductilidad

— PVDF especialmente formulado

— Muy buena resistencia de abrasion

— Alta rigidez

rendimiento a baja temperatura — Excelente resistencia a radiaciones UV

— Autoextinguible y libre de cadmio

— Intervalo de temperaturas: —60 °C a +150 °C

fatiga por flexién alterna
I —

resistencia a la compresion

resistencia a la intemperie

VAM

flexible, pared gruesa

— Para altos requisitos de seguridad de pasajeros e incendios en
aplicaciones interiores, como areas de pasajeros o edificios publicos

— HL3 segun EN 45545-2

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris DN métrico | & interior & exterior estatico metro
VAMT-10B VAMT-10S 10 12 9,2 mm 13,0 mm 25 mm 50
VAMT-12B VAMT-12S 12 16 11,8 mm 15,8 mm 30 mm 50
Grado VAM VAMG-17B VAMG-17S 17 20 15,2 mm 21,2 mm 40 mm 50
;"“ e " VAMG-23B VAMG-23S 23 25 22,0 mm 28,5 mm 50 mm 50
wetilidad e L L L
e, e VAMG-298B VAMG-29S 29 32 27,7 mm 34,4 mm 60 mm 50
fatiga por ﬂexion a‘terna ..............................................
———— VAMG-36B VAMG-36S 36 40 35,8 mm 42,4 mm 70 mm 30
TESISIENCIA @12 COMPIESION
VAMG-48B VAMG-48S 48 50 46,8 mm 54,4 mm 80 mm 30
rendimiento a baja temperatura
-t-Tt-- — Poliamida 6 especialmente formulada — Libre de haldgenos, cumple las directivas
s B S B — Alta resistencia frente a impactos y REACH + RoHS
compresion — Intervalo de temperaturas:
— Alta rigidez —40°Ca +105 °C,
— Minima generacion de humo y gas a corto plazo hasta +160 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX

VAML

flexible, pared media

— Para altos requisitos de seguridad de pasajeros e incendios en

aplicaciones interiores, como areas de pasajeros o edificios publicos

— HL3 segun EN 45545-2

Referencia Referencia Tamafiio de Tubo Radio PU
negro gris DN métrico | O interior () exterior estético metro
VAMLT-10B VAMLT-10S 10 12 50
VAMLT-12B VAMLT-12S 12 16 50
Grado VAML VAMLG-17B VAMLG-17S 17 20 50
e "™ VAMLG-23B VAMLG-23S 23 25 50
dUCtI'Idad ......................................
VAMLG-29B VAMLG-29S 29 32 50
fatiga por flexion alterna e
" —— VAMLG-36B VAMLG-36S 36 40 30
resistencia @ 1a Compresion T s [
VAMLG-48B VAMLG-48S 48 50 30
Rdiertoa o temperatura VAMLG-56B VAMLG-56S 56 68 30
resistencia a la intemperie VAMLG-7OB VAMLG-7OS 70 80 10
VAMLG-95B VAMLG-95S 95 106 91,5 mm 106,0 mm 210 mm 10
VAMLG-125B VAMLG-125S 125 146 126,0 mm 146,5 mm 450 mm 6
— Poliamida 6 especialmente formulada — Libre de haldgenos, cumple las directivas
— Buena flexibilidad REACH + RoHS
— Buena resistencia a impactos — Intervalo de temperaturas:
— Minima generacion de humo y gas —40°Ca +105 °C,
a corto plazo hasta +160 °C
VCS
flexible, pared gruesa
— Para instalaciones externas estaticas, especialmente en la construccién ferroviaria
Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
i negro gris DN métrico | J interior & exterior estatico metro
VCST-07B VCST-07S 07 10
“VCST-10B 12
ves VCST-12B 16
“VCST-17B 17 20
Grado VCS “VCSG-17B 17 20
"o e :VCSG-23B 23 25
ductilidad e R <+
. :VCSG-29B 29 32
fatiga por flexion alterna c“‘us%“ ~~~~~~~~~~~~~~~
e e : VCSG-36B 36 40
resistencia a la compresion R AR R
:VCSG-48B 48 50
rendimiento a baja temperatura ?\/CSG-565 """"" 56 68
resistencia a la intemperie VCSG'7OB 70 80
VCSG-95B VCSG-95S 95 106 91,0 mm 106,0 mm 300 mm 10

Certificaciones

c“ us @

— Poliamida 6 especialmente formulada

— Altas resistencias a la compresion y al
impacto a temperaturas bajas y humedad
baja

— Buena ductilidad

— Muy buena resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la intemperie

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
—-50°Ca +105 °C,
a corto plazo hasta +160 °C
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Tubos PMA
PMAFLEX

VOH

flexible, pared gruesa reforzada

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

— Alta resistencia a la compresion

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio
negro gris DN métrico | Jinterior & exterior estatico
VOHD-07B VOHD-07S 10
VOH VOHD-108 12
VOHD-12B 16
Grado VOH VOHG-17B 20
"o " VOHG-23B 23 25
ductilidad e b
—— VOHG-29B 29 32
fatiga por flexion alterna R
——— VOHG-368B 36 40
resistencia @ la CoMPreSION e
VOHG-48B 48 50
e e L 11412 'VOHG-56B 56 68
resistencia a la intemperie VOHG-7OB 70 80
VOHG-95B 95 106
VOHG-125B VOHG-125S 125 146 126,0 mm 146,5 mm

— Poliamida 6 especialmente modificada
— Maximo nivel de proteccion mecanica
— Buenas caracteristicas ignifugas

— Muy buena resistencia a la radiacion UV
y a la intemperie
— Libre de haldgenos, cumple las directivas

— Intervalo de temperaturas:
—-40 °Ca +105 °C,
a corto plazo hasta +160 °C

PLR

flexible, pared media

REACH + RoHS

— Para aplicaciones de material ferroviario rodante ligero p. ej., tranvia, metro, monorrail
— HL2 segun EN 45545-2

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris DN métrico | Perfil O interior | J exterior | estatico metro
PLRT-07B PLRT-07S 10 T 50
PLR PLRT-10B 12
PLRT-12B PLRT-12S 16 50
Grado PLR PLRG-17B PLRG-17S 17 20 50
o " PLRG-23B PLRG-23S 23 25
ductilidad i e
PLRG-29B PLRG-29S 29 32
fatiga por fleXiOn alterna e e e
e e PLRG-36B PLRG-36S 36 40
resistenciaalacompresion [ ONRONN BRSNS ...........L.Jceoscrsere e e ettt e
PLRG-48B PLRG-48S 48 50 G 47,0 mm 54,5 mm 30

rendimiento a baja temperatura
L

resistencia a la intemperie

Certificaciones

C€
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— Poliamida 6 especialmente modificada

— Buena resistencia a

— Muy buenas caracteristicas ignifugas

— Autoextinguible

— Libre de halégenos, cumple las directivas

REACH + RoHS

la presion

— Intervalo de temperaturas:

—-40 °Ca+105 °C,

a corto plazo hasta +160 °C



Tubos PMA
PMAFLEX Multicapa

XPCL

altamente flexible, pared media

— Para fabricacion de maquinaria y equipos con elevados requisitos

— Permite una facil insercién del cable gracias a la capa de interior de baja friccion

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro/azul gris/azul DN métrico | Jinterior  exterior estatico metro
XPCLT-10BB XPCLT-10SB 12 9,6
XPCLT-12BB XPCLT-12SB 16 1,
XPCLT-17BB XPCLT-17SB 17 20 16,6 mm
Grado XPCL XPCLG-17BB XPCLG-17SB 17 20 15,6 mm
g ™ XPCLG-23BB XPCLG-23SB 23 25 219 mm
wtilidad e b e e LSS e
XPCLG-29B XPCLG-29SB 29 32 27,6 mm
fa“ga por ﬂexio’n a'terna ....... ereresiensierates furesirioerttasttatintatetetaterataraee besorasan T R
XPCLG-36BB XPCLG-36SB 36 40 36,0 mm
esistenciaalacompresign o8 RTINS S denisetieuens NN B SOOI Bt vl
‘S S — —— — XPCLG-48B XPCLG-48SB 48 50 47,0 mm

Rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie

formulada
Capa intermedia: Compuesto de union
especial

Capa interna: Polietileno especialmente

modificado

XSOL

— Capa externa: Poliamida 6 especialmente

altamente flexible, pared media

— Muy buena ductilidad y buenas
caracteristicas de flexién alterna

— Buenas caracteristicas mecanicas
incluso en condiciones extremas, como
bajas temperaturas y baja humedad

— Autoextinguible

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca+105 °C,
a corto plazo hasta +160 °C

— De uso multiple, especialmente en aplicaciones externas a largo plazo, p. €j., tecnologias de energias

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU

i negro/verde DN métrico | O interior ) exterior estatico metro
- XSOLT-10BG 12 9,6 mm 13,0 mm 25 mm 50
: e 118mm 156mm ................ s o
XSOL 5 152mm ................ 210mm ................ s o
o 220mm ................ 285mm ................ L o
Grado XSOL . 32 275 mm | s4mm | 60 mm 50
JOLG3BG (3 l40  [38mm  lazamm  f70mm 30
i XSOLG-48BG 48 50 46,8 mm 54,4 mm 80 mm 30

fatiga por flexion alterna

— Capa externa: Poliamida 12
especialmente formulada
Capa intermedia: Compuesto de unién
especial

resistencia a la compresion

rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie

Capa interna: Poliamida 6 especialmente

modificada

Certificaciones

c“ us

y a la intemperie

— Muy buena resistencia a la radiacion UV

— Muy alta ductilidad y resistencia a la
flexion alterna

— Muy buena resistencia mecanica

— Alta resistencia a impactos incluso
en condiciones extremas, como bajas
temperaturas y baja humedad

— Buenas caracteristicas ignifugas,
autoextinguible

— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca+95 °C,
a corto plazo hasta +150 °C
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Tubos PMA

PMAFLEX Multicapa

XVCS1H

flexible, pared gruesa

— Para aplicaciones en tierra y otras aplicaciones exteriores estaticas

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro/verde DN métrico | Jinterior & exterior estatico metro
XVCS1H-128G 16 1,7 mm 15,5 mm 50
'XVCS1H-17BG 20 50
XVCS1H 'XVCS1H-23BG 25 50
'XVCST1H-29BG 32 50
Grado XVCSTH XVCS1H-36BG |36 40 30
Y W XVCS1H-48BG |48 50 30

fatiga por flexién alterna
[ I

resistencia a la compresion

rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie

— Capa externa: Poliamida 6 especialmente
formulada
Capa intermedia: Compuesto de union
especial
Capa interna: Poliolefina especialmente
modificada

XVCS2H

flexible, pared gruesa

— Trazado facil mediante:
— Alta ductilidad y formabilidad de tubos
— Capa interna de baja friccién que
facilita la insercion del cable
— Excelentes caracteristicas frente a
impactos a temperaturas bajas

— Muy buena resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la corrosion atmosférica
— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS
— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca +90 °C,
a corto plazo hasta +120 °C

— Para aplicaciones en tierra y otras aplicaciones exteriores estaticas con exposicion a la radiacién UV

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro/verde DN métrico | Jinterior & exterior estatico metro
XVCS2H-12BG 12 16 1,7 mm 50
XVCS2H-17BG |17 20 50
XVCS2H 'XVCS2H-2386 25 50
'XVCS2H-29B6 32 50
Grado XVCS2H 'XVCS2H-36BG 40 30
Y W XVCS2H-48BG |48 50 46,8 mm 30

fatiga por flexién alterna
| I S —

resistencia a la compresion

rendimiento a baja temperatura

resistencia a la intemperie
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— Capa externa: Poliamida 12
especialmente formulada
Capa intermedia: Compuesto de union
especial
Capa interna: Poliolefina especialmente
modificada

— Trazado facil mediante:
— Alta ductilidad y formabilidad de Tubos
— Capa interna de baja friccion que
facilita la insercion del cable
— Excelentes caracteristicas frente a
impactos a temperaturas bajas

— Excelente resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la corrosion atmosférica
— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS
— Intervalo de temperaturas:
-50°Ca +90 °C,
a corto plazo hasta +120 °C



Tubos PMA
PMAFLEX PLus

Cus

muy flexible, pared media

— Para fabricacion de maquinarias e instalaciones industriales

— Para instalaciones eléctricas, especialmente en el mercado estadounidense
— Solucion econdmica para requisitos conforme a UL 1660 (Listado UL)

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris Pulg. DN métrico | J interior < exterior estatico metro/ft
cus CUSG-17B CUSG-17S % 17 20 152 mm 21,2 mm |40 mm 31/100
CUSG-23B CUSG-23S Ya 23 25 21,9 mm 28,5 mm 45 mm 31/100
Grado CUS CUSG-29B CUSG-29S 1 29 32 27,6 mm 34,5 mm 55 mm 31/100
Z"” i " CUSG-36B CUSG-36S 1a 36 40 36,0 mm 42,5 mm 60 mm 31/100
uctilidad @~ Eetiu—"1 - - FRURUURUUPRRES FONRNS SRS PRURN SFSSUS RSP RRRPRRIRINN IOUSOISURORRRSROPSRRORIYN IO
CUSG-48B CUSG-48S 11 48 50 47,0 mm 54,5 mm 70 mm 31/100
fatiga por flexion alterna
o B — Poliamida 6 especialmente modificada — Autoextinguible, conforme a UL 94 V2
resistencia a la compresion . o . ) o
S ——— — Buena ductilidad y buenas caracteristicas ~ — Libre de haldgenos, cumple las directivas
rendimiento a baja temperatura de flexion alterna REACH + RoHS
resistencia a la intemperie — Muy buenas propiedades mecénicas — Intervalo de temperaturas:
incluso en condiciones extremas, como —40°Ca+105 °C,
bajas temperaturas y baja humedad a corto plazo hasta +160 °C
Certificaciones
c@us
LISTED
PUS
muy flexible, para trabajo pesado
— Para aplicaciones en exteriores a largo plazo con homologacion conforme a UL 1660 (Listado UL)
— Para aplicaciones dindmicas
R ; Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris Pulg. DN métrico | J interior & exterior est./dinam. | metro/ft
PUSG-17B PUSG-17S Y2 17 20 15,2 mm 21,2 mm 35/85 mm 31/100
PUS PUSG-23B PUSG-23S Ya 23 25 22,0 mm 28,5 mm 40/110 mm | 31/100
PUSG-29B PUSG-29S 1 29 32 27,7 mm 34,4 mm 50/130 mm | 31/100
Grado PUS PUSG-36B PUSG-36S 1 36 40 35,8 mm 42,4 mm 60/180 mm | 31/100
Z"" it " PpUSG-48B PUSG-48S 11 48 50 46,8 mm 54,4 mm 70/220 mm | 31/100
uctiliaa
fatiga por lexion alterna — Poliamida 12 especialmente modificada — Autoextinguible, conforme a UL 94 V2
o » — Muy buena resistencia a la flexion alterna ~ — Libre de haldgenos, cumple las directivas
[esistencia ala compresion — Muy buena resistencia mecnica a bajas REACH + RoHS
rendimiento a baja temperatura temperaturas — Intervalo de temperaturas:
resistencia a la intemperie — Excelente resistencia a radiaciones —50°Ca +95 °C,
ultravioleta y a la intemperie a corto plazo hasta +150 °C

Certificaciones

@
LISTED
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Tubos PMA
PMAFLEX PLus

(VK

flexible, pared gruesa

— Para instalaciones exteriores estaticas con homologacién conforme a UL 1660 (Listado UL)
— Para aplicaciones que requieren alta resistencia a la compresion

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris Pulg. DN métrico | J interior < exterior estatico metro/ft
VUSG-17B VUSG-17S Y2 17 20 21,2 mm 40 mm 31/100
vus VUSG-238 % 23 25 285 mm |50 mm 3
VUSG-29B 1 29 32 34,4 mm 60 mm 3
Grado VUS VUSG-36B 1Va 36 40 42,4 mm 70 mm 31/100
e " JUSG-48B VUSG-48S 1% 48 50 54,4 mm 80 mm 31/100
ductilidad
fatiga por flexion alterna — Poliamida 6 especialmente modificada — Libre de haldgenos, cumple las directivas
L e e — Buena ductilidad REACH + RoHS
fesistencia a la compresion — Alta resistencia mecanica incluso en — Intervalo de temperaturas:
rendimiento a baja temperatura condiciones extremas, como bajas —-50°Ca +105 °C,
resistencia a la intemperie temperaturas y baja humedad a corto plazo hasta +160 °C

— Muy buena resistencia a radiaciones
ultravioleta y a la intemperie

Certificaciones

CI.IS

LISTED
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Tubos PMA
Sistema divisible PMA

PACOF

flexible, divisible

— HL3 segun EN45545-2

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

— Para afladir o cambiar cables sin cambiar la instalacion eléctrica

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro DN métrico | J interior & exterior estatico metro
PACOF PACOF-07B 07 10 50
PACOF-10B 10 12 50
Grado PACOF PACOF-12B 12 16 50
e " PACOF-178B 17 20 50
ductilidad e
PACOF-23B 23 25 50
fatiga por flexion alterna e e
S S — PACOF-29B 32 50
resistencia a la compresion o
- : PACOF-36B 40 30
Rdiertoa o temperatura PACOF-488 50 30
e e e PACOF-70B 70 80 62,0 mm 79,0 mm 10
— Poliamida 6 especialmente modificada — Buena ductilidad — Intervalo de temperaturas:
— Se puede abrir y cerrar de nuevo en — Buena resistencia a la compresion —40°Ca +105 °C,
direccion longitudinal en cualquier — Libre de halégenos, cumple las directivas a corto plazo hasta +160 °C
momento REACH + RoHS
PPCOF
flexible, divisible
— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales
— Para afiadir o cambiar cables sin cambiar la instalacion eléctrica
Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro DN métrico | J interior & exterior estatico metro
k PPCOF-07B 07 10 50
PPCOF PPCOF-10B 10 12 50
PPCOF-12B 12 16 50
Grado PPCOF PPCOF-17B 17 20 50
e " PPCOF-23B 25 50
dyctiidad .
PPCOF-29B 32 50
fatiga por flexion alterna e e
PPCOF-36B 36 40 30
resistencia a la compresion s e
] e PPCOF-48B 48 50 30
e 1 toMPETEIT2 PPCOF-70B 70 80 10

resistencia a la intemperie i
e, e v — Polipropileno PP especialmente modificado — Buena resistencia a la flexion alterna

— Se puede abrir y cerrar de nuevo en — Intervalo de temperaturas:
direccion longitudinal en cualquier —20°Ca +105 °C,
momento a corto plazo hasta +150 °C
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Tubos PMA
PMA Smart Line

LLPA
muy flexible, pared media

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

Referencia Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
i negro gris DN métrico | Perfil ¢ interior | O exterior| estatico | metro
i LLPA-07A LLPA-07S 07 10 T 6,2 mm |[10,0 mm |15 mm
12 13,0 mm |20 mm
LLPA 16 158 mm |30 mm
: 20 21,2 mm |40 mm
Grado LLPA n §LLPA-23A LLPA-23S 23 25 28,5 mm |45 mm
Y e 1TV WY LLPA-29S 29 32 345 mm |55 mm
uctilida Eevrl oSSR Sl e Y St
: LLPA-36A LLPA-36S 36 40 42,5 mm |60 mm
fatiga por ﬂexio'n a‘terna ..................................................................................
: LLPA-48A LLPA-48S 48 50 T 475 mm | 545 mm |70 mm
resistencia a la compresion
| I N —
I G e TLLPAG-17A LLPAG-17S 17 20 G 158 mm |21.2 mm |40 mm |50
T 25 G 219 mm |285 mm |45 mm |50
32 G 27,6 mm | 34,5 mm |55 mm 50
Certificaciones L 40 G 36,0 mm | 42,5 mm |60 mm 30
A 50 G 470 mm | 545 mm |70 mm 30
c“us @ .........................................
68 G 56,3 mm | 672 mm |120 mm |30
80 G 68,0 mm |80,0 mm |160 mm |10
106 G 106,0 mm | 210 mm
146 G 146,5 mm | 450 mm |06
— Poliamida 6 especialmente modificada — Intervalo de temperaturas:
— Buena ductilidad —40°Ca+105 °C,
— Buenas caracteristicas mecanicas a corto plazo hasta +160 °C
— Libre de halégenos, cumple las directivas
REACH + RoHS
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Tubos PMA
PMA Smart Line

LLPF

flexible, pared media

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

— Para aplicaciones con altos requisitos de proteccion contra incendios

- UL 94 Vo
Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris métrico | Perfil ¢ interior | J exterior | estatico metro
LLPF LLPF-07A LLPF-07S 10 T 15
LLPF-10A LLPF-10S 12 T
Grado LLPF LLPF-12A LLPF-12S 16 T
e " LLPF-17A LLPF-17S 17 20 T
ductiidad e b b
LLPF-23A LLPF-23S 23 25 T
fatigapor flexion alterna e
] e e LLPF-29A LLPF-29S 29 32 T
resistencia a la compresion
e LLPFG-17A LLPFG17S 17 20 G
resistencia a la |ntempene LLPFG’ZSA LLPFG-QSS 23 25 G
LLPFG-29A LLPFG-29S 29 32 G
LLPFG-36A LLPFG-36S 36 40 G
LLPFG-48A LLPFG-48S 48 50 G 47,0 mm 54,5 mm

— Poliamida 6 especialmente modificada

— Buena resistencia a la presion

— Muy buenas caracteristicas ignifugas

LLPO

— Autoextinguible
— Libre de halégenos, cumple las directivas

REACH + RoHS

Intervalo de temperaturas:

-40°Ca+105 °C,

a corto plazo hasta +160 °C

muy flexible, pared ligera

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

Referencia Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro gris métrico | Perfil ¢ interior | J exterior | estatico metro
LLPO-07A LLPO-07S 10 T 15
LLPO-10A LLPO-10S 12 T
LLPO LLPO-12A LLPO-125 16 T
LLPO-17A LLPO-17S 17 20 T
Grado LLPO LLPO-23A LLPO-23S 23 25 T
" "™ LLPO-29A LLPO-29S 29 32 T
ductiidad e b b
LLPO-36A LLPO-36S 36 40 T
fatigapor flexionalterna e s s
LLPO-48A LLPO-48S 48 50 T

resistencia a la compresion

| I N —
rendimiento a baja temperatura
|

resistencia a la intemperie
| I I —

— Poliolefina especialmente modificada
— Excelentes caracteristicas de flexion

alterna

— Buenas caracteristicas del

combustibilidad

— Muy buena resistencia a &cidos e

hidrolisis

— Libre de halégenos, cumple las directivas

REACH + RoHS

Intervalo de temperaturas:

-20°Ca+90 °C,

a corto plazo hasta +130 °C
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PMAFIX Pro
Introduccion

Nueva generacion de proteccion de cables. El exitoso Sistema
PMAFIX ha cosechado unos éxitos sin igual para crear la gama
de productos PMAFIX Pro.

Los accesorios de nueva generacion son producto de la Caracteristicas H
experiencia acumulada durante muchos afios en muy diversas — Cumple todas las categorias de proteccion de
areas de aplicacion. PMAFIX Pro tiene dos componentes, un estanqueidad hasta IP68 e IP69K incluidas, también
cuerpo externo y un elemento de sellado interno. El elemento cuando la conexion al tubo esta en continuo movimiento
de sellado funciona a la vez como junta y como mecanismo — Estan fabricados con la mas moderna tecnologia de
de bloqueo y proporciona todos los grados de proteccion de moldeo por inyeccién de 2 componentes
estanqueidad hasta IP68 e IP69K, incluso en aplicaciones en — Cumplen los mas altos requisitos y estandares de calidad
las que hay movimiento continuo a largo plazo. PMAFIX Pro internacional
se fabrica usando un proceso de moldeo por inyeccion de — Mecanismo de blogueo de seguridad inteligente
multiples componentes. — Permite una facil instalacion “a presion” de los tubos

— El tubo se mantiene centrado incluso cuando se dobla

bruscamente.
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PMAFIX Pro

Caracteristicas técnicas generales

Material

— Accesorios fabricados con poliamida 6 especialmente
modificada

— Roscas fabricadas con latén niquelado o poliamida 6

— Elementos de sellado fabricados con elastomero de
poliéster entrecruzado

— Autoextinguible

— Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS

— Intervalo de temperaturas: =50 °C a +105 °C,
a corto plazo hasta +160 °C

IP68 + IPEOK

estatico + dinamico

— Maximo sellado con sistema totalmente cerrado también
en las aplicaciones mas dinamicas

- Areas de sellado acanaladas extralargas (material
entrecruzado)

— Elemento de sellado y bloqueo de 360° que protege frente
a chorros de agua a alta presion (hasta 100 bares)

— Contenido de la entrega: Carcasa de racor con elemento
de sellado y junta de estanqueidad para roscas macho
(junta torica y/o junta plana)

»
electrosuisse)) BOMBARDIER ?’f
N

Transportation

&

"“s ZuTac SIEMENS

LISTED
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Certification

Caracteristicas

— Maxima fiabilidad de ensamblaje: el racor sélo se bloquea
cuando el elemento de sellado esta totalmente insertado

— Maxima seguridad operativa garantizada mediante
controles visuales y acusticos de ensamblaje correcto

— Excelente resistencia a radiaciones ultravioleta y a la

intemperie

Maxima resistencia a impactos con un disefio totalmente

cerrado

— Conexion a prueba de vibraciones a tubos PMA

— Valido para perfiles de tubos finos (T) y gruesos (G)

— Para evitar una apertura inesperada, sdélo se pueden
desmontar con un destornillador

patente

Hasta 100 bares

EN AwstoM C€E ©

yyyyyyyy T [onv]
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PMAFIX Pro
Caodigos de referencia

Codigos de referencia Series de racores

NKNH-M207 - 10

L Longitud de la rosca

Caddigo de tubo PMA (Tabla 1)

Codigo de rosca (Tabla 2)
N = Recto

Tipo de rosca:
M= Rosca métrica
U = Rosca UN para racor redondo

Modo de proteccion de estanqueidad

H =IP68 + IP6IK con junta de rosca

S =1P68 + IP69K en lado del tubo

7 = 1P68 + IP6IK resistente a la separacion
por traccion

Serie:

N = Recto

W= Codo de 45°
B = Codo curvado de 90°
| = Rosca hembra

Tipo: PMAFIX Pro

Color:

N = Negro con rosca metélica
M= Gris con rosca metdlica
B = Negro

| = Rosca hembra
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PMAFIX

Pro

Caodigos de tamano, instalacion

Tabla 1 Tabla 2

Codigos de tubos Codigos de roscas

Anchura nominal | Tamaio métrico | Cédigo PMA Rosca métrica Codigo PMA Rosca UN Codigo PMA
10 12 0 M12x1,5 7%—-20 UNEF

12 16 2 M16x1,5

7 20 7 M20x1,5

23 25 3 “M25x1,5

29 32 9 M32x1,5

36 40 6 M40 1,5

48 50 8 M50 1,5 2Y4-16 UN

‘Me3x15  |Me3

Cddigo adicional para racores

con rosca hembra

Tipo

Codigo PMA

Con ranura para junta térica (MIL C 5015)

G

Instalacion IP68 + IP6IK

A = Tubo corrugado

B = Elemento de sellado y bloqueo

C = Cuerpo del racor

Ponga el tubo corrugado (A) formando un ligero dngulo Empuje el tubo y el elemento de sellado (A+B) juntos dentro
frente al elemento de sellado (B) e insértelo hasta el final. del cuerpo exterior del racor (C). Para facilitar el proceso de
insercion, puede usarse agua o un agente lubricante.

D = Junta de rosca (junta térica o junta plana®)

4 5 r— ¢
El mecanismo de blogueo queda enganchado cuando el Para desenganchar el mecanismo de bloqueo, introduzca Tire del tubo y séquelo del racor conjuntamente con el
elemento de sellado se inserta completamente. un destornillador de tamafio 1 paralelo al tubo en la abertu- destornillador manteniendo el destornillador paralelo al
ra que se muestra en el plano de detalle. tubo.

*Si usa juntas tdricas para sellado, asegurese de seguir las directrices de los fabricantes de dichas juntas.
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PMAFIX Pro
Racores de rosca meétrica, metalica

A ] BH

g = Longitud de larosca A x B = Dimensiones externas

g

«Q

g = Longitud de larosca A = Longitud total

KNH
il
s

RG

KNH, patente

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada

Referencia negro | Referencia gris Rosca Para tamaiio de tubo Longitud Longitud

: IP68 + IP69K IP68 + IP69K métrica DN métrica de rosca total
ﬁNKNH—M120—1O MKNH-M120-10 M12x15 |10 12 10,0 mm 45,0 mm
 NKNH-M160-10 Cwmexis [0 [12 [woomm  [450mm
O NKNH-M162-10 MI6x15 |12 (16 |100mm  |505mm
 NKNH-M202-10 M0x15 |12 (16  |[100mm  [505mm
a0 s 7 a0 oo seomm
o : NKNH-M257-11
s i s 1
 NKNH-M32313

M25x15 |17 20 11,0 mm Tsz0mm
o T )
NKNH-M329-13
- NKNH-M409-13

M25x15 |23 |25 |[10mm  |595mm
 NKNH-M406-13
- NKNH-M506-14
M50 x 1,5 48 50 14,0 mm 81,0 mm

Certificaciones

¢

M32x 1,5 29 32 13,0 mm 67,0 mm

Maox15 |20 |32 1B0mm  |685 mm

M4OX15 (36 (40  |130mm  |740mm

M50 x 1,5 36 40 14,0 mm 75,0 mm

M32x15 |28 |25 |130mm  |615mm
 NKNH-M508-14
 NKNH-M638-14 | MKNH-M638-14 | M63x 15 |48 50 140 mm 81,0 mm

— Alta resistencia de rosca y conexion al sistema
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PMAFIX Pro
Racores de rosca métrica, metalica

KNZ

Racor recto resistente a la separacion por traccion, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada
— Para la separacion de areas himedas y secas

Referencia Para tamaiio
H §IP68+IP69K Referencia Referencia Ro,sc_a de tubo . Intervalo de Longitud| Longitud
: Compl., negro | Racor* Sellado métrica | DN métrica| temperaturas | de rosca| total
KNZ, patente  NKNZ-M120/P1 | NKNZ-M120R/P | DE-M120/P1 |M12x 1,5 40-6,5 mm 535 mm
 NKNZ-M120/P2 DE-M120/P2
FPeT—. %NKNZ-M120/P3 | DE-mi20/P3
 NKNZ-M160/P1 | NKNZ-M160R/P | DE-M160/P1
M ys  OPFUTSCH NKNZ-M160/P2 | DE-M160/P2
NKNZ-M160/P3 | DE-M160/P3
 NKNZ-M202/P1 | NKNZ-M202R/P | DE-M202/P1
 NKNZ-M202/P3 | DE-M202/P3
 NKNZ-M202/P4 | DE-M202/P4
 NKNZ-M207/P3 | NKNZ-M207R/P | DE-M207/P3
 NKNZ-M207/P4 | DE-M207/P4
. NKNZ-M207/P5 | DE-M207/P5
 NKNZ-M257/P4 | NKNZ-M257R/P | DE-M257/P4
. NKNZ-M257/P5 | DE-M257/P5
 NKNZ-M257/P6 | DE-M257/P6

 NKNZ-M253/P5 | NKNZ-M253R/P | DE-M253/P5
 NKNZ-M253/P6 | NKNZ-M253R1/P | DE-M253/P6
 NKNZ-M323/P2 | NKNZ-M323R/P | DE-M323/P2
 NKNZ-M323/P4 | DE-M323/P4
 NKNZ-M323/P5 | NKNZ-M323R1/P | DE-M323/P5
 NKNZM320/P2 | NKNZ-M329R/P | DE-M320/P2

- NKNZ-M329/P3 DE-M329/P3
oMus. NKNZ-M329/P4 | DE-M329/P4
 NKNZ-M409/P1 | NKNZ-M4O9R/P | DE-M409/P1
 NKNZ-M409/P2 | DE-m409/P2
 NKNZ-M409/P3 | DE-m409/P3
 NKNZ-M409/P4 | DE-M409/P4
 NKNZ-M409/P5 | DE-M409/P5
NKNZ-M406/P1 | NKNZ-M406R/P H DE-M406/P1
 NKNZ-M406/P2 | DE-M406/P2
NKNZ-M506/P1 | NKNZ-M506R/P H DE-M506/P1
 NKNZ-M506/P3 | DE-M506/P3
NKNZ-M508/P2 | NKNZ-M508R/P H DE-M508/P2
 NKNZ-M508/P3 | DE-M508/P3
NKNZ-M638/P1 | NKNZ-MG638R/P H DE-M638/P1
 NKNZ-M638/P2 | DE-M638/P2 | MB3 X 1,5
*sin elemento de sellado
— Los elementos de sellado se fabrican — Alta resistencia de rosca y conexion al Nota
con TPE-V sistema Para varios tubos se dispone de elementos
— Resistente a la separacién por traccion. — Intervalo de temperaturas con sellado de sellado muiltiple MDE.
Integrada y 6ptima proteccion de Pflitsch: =40 °C a +135 °C Se tiene que usar la version R/P del racor
estanqueidad (hasta IP68/10 bares) en combinacion con elementos de sellado
multiple.
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PMAFIX Pro
Racores de rosca meétrica, metalica

KNz

Racor recto resistente a la separacion por traccion, rosca metalica larga métrica
— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada
— Para la separacion de areas humedas y secas

Referencia Para tamaiio
: 1P68 + IP69K Referencia Referencia | Rosca de tubo Intervalo de Longitud| Longitud
A : Gompl., negro Racor* Sellado métrica | DN métrical temperaturas | de rosca| total
KNZ, patente i NKNZ-M160/P1-L | NKNZ-M160R/P-L | DE-M160/P1 | M16x1,5 4,0-6,5 mm | 150 mm

M16x1,5
M16x15 |10
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5 | 1:
M20x1,5

M20x1,5 | 1;
M20x1,5
M25x1,5

M25x1,5 | 1;
M32x15
M32x 15 |2

Certificaciones

s  OPFLITSCH

| NKNZ-M202R/P-L

NKNZ-M207R/P-L |

| NKNZ-M257R/P-L

NKNZ-M323R/P-L | T

| NKNZ-M323R1/P-L| DE-M323/P5 | M32 x 1,5

NKNZ—M329R/P—L' DE-M329/P2 | M32x 1,5

DE-M329/P3 | M32x 1,5 | 2

NKNZ-M409/P3-L | NKNZ-M409R/P-L | DE-M409/P3 | M40 x 1,5

I NKNZ-M329/P2-L

3\

NKNZ-M409/P4-L DE-M409/P4 | M40 x 1,5

 NKNZ-M409/P5-L DE-M409/P5 | M40 x 1,5

" NKNZ-M506/P1-L | NKNZ-M506R/P-L | DE-M506/P1 | M50 1,5

DE-M506/P3 | M50 x 1,5

'NKNZ-M508R/P-L | DE-M508/P2 | M50 1,5 | 4

NKNZ-M508/P3-L | DE-M508/P3 | M50 x 1,5
i NKNZ-M638/P1-L | NKNZ-M638R/P-L | DE-M638/P1 | M63 X 1,5
§NKNZ—M638/P2—L DE-M638/P2 | M63 x 1,5 | 48 63 39,0-44,0 mm | 15,0 mm| 105,0 mm
*sin elemento de sellado
— Los elementos de sellado se fabrican — Alta resistencia de rosca y conexion al Nota
con TPE-V sistema Para varios tubos se dispone de elementos
— Resistente a la separacion por traccion. — Intervalo de temperaturas con sellado de sellado mdiltiple MDE.
Integrada y éptima proteccion de estan- Pflitsch: =40 °C a +135 °C Se tiene que usar la version R/P del racor
queidad (hasta IP68/10 bares) en combinacion con elementos de sellado
multiple.
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PMAFIX Pro

Racores de rosca métrica, metalica

®

S

KAH, patente

b
=

Certificaciones

[:“ us

KBH, patente

Certificaciones

G“ us
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KAH

Racor codo de 45°, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada

i Referencia. negro

Referencia gris Rosca Para tamaiio de tubo Longitud Dimensiones

: IP68 + IP69K IP68 + IP69K métrica DN métrica de rosca externas

INKAH-M120-10 | MKAH-M120-10 | M12x15 10 10,0 mm | 555x43,0 mm
10,0 mm | 5‘5‘,5x45,0" mm
10,0 mm 5x50,0ﬂ mm
10,0 mmm és X 52,0" mm
10,0 mm | 71,0x59,5 mm
1,0 mm | 72,0%62,5 mm
10 mm | ‘8‘6,0x68,0' mm
130 mm | ‘é‘é‘,0x72,0' mm
130 mm | 93,0x79,5 mm
13,0 mm | 94,5x85,5 mm
13,0 mm | 1055x93,5 mm

 NKAH-M506-14 | MKAH-M506-14 140 mm | 106,5x98,5 mm

M 140 mm | 120,0x 11,0 mm

 NKAH-M638-14 | MKAH-M638-14 | M63x 1,5 48 140 mm | 120,0x 14,0 mm

— Alta resistencia de rosca y conexion al sistema

KBH

Racor codo curvado de 90°, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccién de maquinaria pesada

Referencia. negro
: IP68 + IP69K

Referencia gris
IP68 + IP69K

Rosca
métrica

Para tamaiio de tubo
DN métrica

Longitud
de rosca

Dimensiones
externas

- NKBH-M120-10

- NKBH-M506-14

 NKBH-M638-14

MKBH-M120-10

MKBH-M506-14
M
MKBH-M638-14

M12x1,5

M63 x 1,5

10 12

12

16

16

20

20

25

25

32

32

40

36 40

50

48 50

44,0 x 62,5 mm

88,5x131,0 mm
1
101,0 x 148,5 mm

— Alta resistencia de rosca y conexion al

sistema

— El codo liso permite insertar facilmente

hilos y cables



PMAFIX Pro
Racores de poliamida, rosca hembra UNEF

KIHG
Racor recto, rosca hembra UN para MIL-C5015
— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada

Referencia. negro | Rosca Tamafio de carcasa | Para tamaiio de tubo Longitud Longitud
IP68 + IP69K UN MIL DN métrica de rosca total
BKIHG-U212 7%-20 UNEF 16 47,0 mm
'BKIHG-U217 116 525 mm
KIHG, patente 'BKIHG-U242 18 470 nm
'BKIHG-U247 18 525 mm
Certificaciones BKIHG-U243 18 555 mm
. BKIHG-U292 20 50,5 mm
oM\ 'BKIHG-U297 20 525 mm
'BKIHG-U293 20 555 mm
'BKIHG-U299 20 610 mm
'BKIHG-U357 24 580 mm
'BKIHG-U353 24 555 mm
'BKIHG-U359 24 610 mm
'BKIHG-U433 132 625 mm
'BKIHG-U439 132 62,0 mm
'BKIHG-U503 136 670 mm
' BKIHG-U509 36 675 mm
'BKIHG-U506 36 670 mm
'BKIHG-U508 36 735 mm
'BKIHG-U566 140 720 mm
'BKIHG-U568 2416 UN 140 735 mm

— Adecuado para racor MIL, serie C5015

PMA | Catélogo técnico  3/11



PMAFIX Pro
Racores con rosca hembra metalica métrica,
(elementos de sellado)

KIS

Racor recto, rosca hembra metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y construccion de maquinaria pesada

Referencia. negro | Rosca Para tamaiio de tubo Longitud Longitud
P68 + IP69K métrica DN métrica de rosca total
NKIS-M162 M16x 1,5 12 16 49,0 mm
NKIS-M207 M20%1,5 17 20 560 om
KIS, patente NKIS-M253 X1,5 23 25 585 mm
NKIS-M329 x1,5 29 32 65,5 mm
Certificaciones NKIS-M406 M40 x 1,5 36 40 720mm
! NKIS-M508 M50 %15 48 50 80mm
s NKIS-M638 MB3x 15 48 50 17,5 mm 80mm
— Alta resistencia de rosca y conexion al sistema
— Sinjunta en lado de rosca hembra
KNH2
% - Elemento de sellado y bloqueo PMAFIX Pro
R I i _ Para tamafio de tubo _ Longitud
Referencia DN métrica & exterior total
ﬁ KNH2-DN10 10 12 28,0 mm
E KNH2-DN12 12 16 33,5 mm
KNH2-DN17 17 20 38,5 mm
KNH2 KNH2-DN23 |23 25 41,0 mm
KNH2-DN29 32 46,5 mm
KNH2-DN36 40 50,5 mm
KNH2-DN48 50 56,5 mm
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PMAFIX IP66, P68 (IP69K)
Caracteristicas técnicas

Racores PMAFIX. La designacion PMAFIX describe una gama
muy amplia de racores para tubos PMA con el sistema de clip
de seguridad patentado de PMA.

Hay racores disponibles para la proteccion de estanqueidad Material

IP66 e IP68. Los racores IP66 disponen de un clip de — Accesorios fabricados con poliamida 6 especialmente

seguridad universal preinstalado que asegura una instalacion formulada n
rapida “a presion”. Los racores IP68 para requisitos — Roscas fabricadas con latén niquelado o poliamida 6

mejorados se suministraran con una tapa de cierre — Autoextinguible

especial. Los nuevos accesorios PMAFIX IP68GT combinan — Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS

el ensamblaje a presion mas simple con las mas altas — Muy buenas propiedades quimicas

prestaciones de sellado. Con el accesorio WPS (proteccién — Intervalo de temperaturas:

contra impacto de agua) se podra conseguir una proteccion —40 °C a +105 °C, a corto plazo hasta +160 °C

IP6OK.

Caracteristicas

— Excelente resistencia al arrancamiento de tubo

Alta resistencia a impactos

Conexion a prueba de vibraciones a tubos ondulados
de PMA

Valido para perfiles de tubos finos (T) y gruesos (G)
Para evitar una apertura inesperada, soélo se pueden
desmontar con un destornillador
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PMAFIX
Caracteristicas técnicas

P66

IP66 estaticas
IP54 dinamicas

— Racor de una pieza

— Método de sellado coénico

— Facil instalacion “a presién”

— Clip de seguridad preinstalado AFN2

— Contenido de la entrega: Racor con clip
de seguridad preinstalado

IPE8GT

IP68 estaticas
IP67 dinamicas
IP69K conforme a DIN 40050

— Racor de una sola pieza PMAFIX IP68GT con tapa de
cierre integrada y clip de sujecion preinstalado

— Ensamblaje sencillo a presiéon (como en el acreditado
sistema PMAFIX IP66)

— La tapa de cierre extralarga garantiza la maxima
proteccion de estanqueidad

— Homologaciones idénticas que para la version de
componente de sistema PMAFIX IP68

— Modificacion répida de planos de especificaciones
simplemente ahadiendo “GT” a la referencia existente
(p. €j., BYNV-M257 — BVNV-M257GT)

— Anillo WPS de proteccion para agua adicional para
proteccion de estanqueidad IP69K combinado con el
sistema IP68 para aplicar justo después del racor IP68
sobre el tubo

— Contenido de la entrega: Racor con tapa de cierre
integrada, clip de seguridad preinstalado y sello de
rosca para rosca macho (junta térica y/o junta plana)

P68

IP68 estaticas
IP67 dinamicas
IP69K conforme a DIN 40050

— Alto sellado con tapa de cierre adicional

— Para las aplicaciones mas dinamicas

— Anillo WPS de proteccion para agua adicional para
proteccion de estanqueidad IP6OK combinado con el
sistema IP68 para aplicar justo después del racor IP68
sobre el tubo

— Contenido de la entrega: Racor con tapa de cierre, clip
de seguridad y sello de rosca para rosca macho (junta
térica y/o junta plana)
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PMAFIX
Caodigos de referencia

Cddigos de referencia

BVND - P16 7 GT / 01

\7 Cadigo de modificacion

Series de Racores

Tipo de clip de sujecion de seguridad
GT= Clip de seguridad universal
. = Clip ovalado

Cadigo de tubo PMA (Tabla 1)

Codigo de rosca (Tabla 2)

Tipo de rosca:
P = Rosca PG Serie W
M= Rosca métrica

F = Rosca fina métrica

N = Rosca NPT

G = Rosca GAS

U = Rosca UN para racor redondo

Modo de proteccion de estanqueidad:

D = Autosellado IP66

L = Con tapa de cierre IP67 en lado del tubo

R = Con tapa de cierre IP68 en lado del tubo

V = Con junta reforzada IP68

Z = Sellado comb. adic. con proteccion contra traccion IP68

Serie PMAFIX
N = Recto

W= Codo de 90°
B = Codo curvado de 90°
W= Codo de 45°

0= Codo de 90° con brida
| = Rosca hembra

Y = Derivacion en Y

T = Derivaciéon en T

Tipo PMAFIX:
V = Reforzado
S = Serie V con acoplador giratorio
P = Certificado ATEX + IECEx
(véase catélogo Ex-System de PMA)

Color:

B = Negro

S =Gris

T = Transparente

N = Negro con rosca metalica
M= Gris con rosca metdlica
X = Color especial
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PMAFIX
Caodigos de tamano

Tabla 1
Codigos de tubos Cdédigo adicional para racores con rosca hembra
Anchura nominal | Tamaio métrico | Codigo PMA Tipo Codigo PMA
07 10 M AMP A
10 12 0 Souriau (ex Burndy) UTG 6 B
12 16 2 Con ranura para junta térica (MIL C5015) |G
7 20 7 Souriau UTO/UTS s
23 25 3
29 32 9
36 40 6
48 50 8
Tabla 2
Codigos de roscas
Rosca métrica : Codigo PMA | Rosca PG ‘CodigoPMA | RoscaGAS  :CodigoPMA | RoscaNPT  :CédigoPMA |RoscaUN  : Cédigo PMA
PGO7 -pO7 G £600 : :
M12x1,5 M2 PG09 :P09 6% e 5 ;
M16x1,5 “M16 PG11 P11 Gk £602 N N2 %28 UNEF  : U12
M20 x 1,5 “M20 PG13.5 P13 6% £G4 N % “NO4 %6—24 UNEF  : U13
PG16 ‘P16 G :G06 N 1 “N06 %-24 UNEF  : U15
M25 x 1,5 “M25 PG21 ‘P21 G 1% £Go7 N 1% “NO7 1ie—24 UNEF  : U16
M32x 1,5 M32 PG29 P29 G 1% :G08 N 1% ‘N8 %-20 UNEF  : U18
M40 x 1,5 ‘M40 PG36 P36 G2 £G09 N2 “N09 1%6-20 UNEF  : U20
M50 x 1,5 ‘M50 PG42 P42 G2V £G10 : %-20 UNEF : U21
M63x 1,5 “M63 PG48 :p4g G2 “G11 1%6-20 UNEF  : U23
f § § 1-20UNEF  :U24
: 1618 UNEF  : U26
M 8x10 “F08 1%46~18 UNEF  : U29
M12x1,0 FF12 1%-18 UNEF  :U30
M18x 1,0 “F18 1%46-18 UNEF  : U32
: 1%-18 UNEF  : U34
17618 UNEF U35
1%-18 UNEF  : U40
1%-18UNS  :U43
2-18 UNS :U50
2%-16UN  :US6
2%-12UN  :U57
2%-12UN  :U62
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PMAFIX
Instalacion

Instalacion IP66 Instalacion IP68GT
c c
D
A
A
B
B
1 S 1
A = Tubo A =Tubo
B = Racor B = Racor con tapa de cierre integrada
C = Clip de seguridad universal C = Clip de seguridad universal

D = Junta de rosca (o junta tdrica o junta plana*, no ambas)

(A

B (A
e

2 < -

Inserte el tubo (A) con una leve torsidn hasta el tope. 2

Inserte el tubo (A) justo en el extremo del racor (B) con una ligera torsién.
Se sentird una resistencia de insercion adicional al alcanzar el final del racor.

Para volver a abrir, use un destornillador.
La ranura para destornillador de la clip ovalado (C) debe estar en el lado del tubo.

Para volver a abrir, use un destornillador.
La ranura para destornillador de la clip ovalado (C) debe estar en el lado del tubo.

Clip de sujecidon preinstalado en todos los racores IP66.
Tapa de cierre clip de sujecién preinstalado en todos los

racores IP68GT.

* Si usa juntas toricas para sellado,
asegurese de seguir las directrices
de los fabricantes de dichas juntas.
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PMAFIX
Instalacion

Instalacion IP68 (IP69K)

c \
\ E
A @ -
b —
B
1 N E 2 s
A = Tubo D = Clip ovalado Empuije la tapa de cierre (B) completamente sobre el tubo para lograr una proteccion IP68.
B = Tapa de cierre E = Junta de rosca
C = Racor (junta tdrica o junta plana®)

)

Inserte el tubo (A) con una leve torsién hasta el tope. Inserte la clip ovalado (D) en la Para volver a abrir, use un destornillador.
ventana del elemento de fijacién hasta que haga clic. La ranura para destornillador de la clip
ovalado debe estar en el lado del tubo.

5

Para IP69K: Para volver a abrir, use un destornillador.
Basado en Sistema IP68
A = Tubo con racor IP68
B = Semicarcasas WPS

*Por seguridad, el clip ovalado no encajara
si la tapa de cierre no esta totalmente
instalada.

Si usa juntas tdricas para sellado,

asegurese de seguir las directrices de los
fabricantes de dichas juntas.
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PMAFIX
Racores rosca métrica, poliamida

A A A
1 = Em —T0
I < I B i
] — 1] gl -
kA g 9.
g = Longitud de larosca A = Longitud total n
A A A
Il i (l
| 5 |l .
g 9.

g = Longitud de larosca A x B = Dimensiones externas

VN
Racor recto, rosca métrica

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
P68 @ © | métrica DN métrica | de rosca total
BVNV-M12M M12x 1,5 07 10 34,5 mm
0 12 %5mm
0 12 %5mm
12 16 95mm
Certificaciones 10'“‘ 12'“‘ 3%5mm
o 12 16 39,5 mm
s & 17 20 75
23 25 s,0mm
17 20 85mm
23 25 50mm
23 25 555 mom
29 32 560 om
29 32 600 mm
36 40 725mm
SR 720 mm e
@ Reemplace “B”, que significa Negro, 48,‘,‘ 50,‘,‘ T2 MM
por “S” para indicar Gris delante de BVNV-M638 M63x 1,5 48 50 72,0 mm

la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX

Racores rosca métrica, poliamida

VNDZ/VNZ

Racor recto con proteccion contra traccién, rosca métrica

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

— Para separar areas humedas y secas

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Intervalo de Longitud Longitud
1P66 @ |IP638 © © | métrica DN métrica | temperaturas de rosca total
BVNDZ-M160GT - M16x 1,5 10 12 5,0-10,0 mm 8,0 mm 62,0 mm
VNDZ/VNZ2 Ty '
BVNDZ-M162GT VNZ-M162S M16x 1,5 12 16 5,0-10,0 mm 8,0 mm 62,0 mm
BVNDZ-M207GT NZ-M207S M20 x 1,5 17 20 10,0-14,0 mm | 8,0 mm 72,0 mm
Certificaciones BVNDZ-M253GT BVNZ-M253S M25x 1,5 23 25 13,0-18,0 mm | 8,0 mm 81,0 mm
o BVNDZ-M329GT BVNZ-M329S M32x 1,5 29 32 18,0-25,0 mm | 10,0 mm 85,0 mm
c“us @ """"""" ' -
BVNDZ-M406GT BVNZ-M406S M40 x 1,5 36 40 22,0-32,0 mm | 10,0 mm 108,5 mm
BVNDZ-M508GT BVNZ-M508S M50 x 1,5 48 50 30,0-38,0 mm | 12,0 mm 119,5 mm
BVNDZ-M638GT BVNZ-M638S M63 x 1,5 48 50 34,0-44,0 mm | 12,0 mm 119,5 mm
— La proteccion contra traccion integrada Nota
mantiene y sella cables de forma optima Para varios cables se dispone de elementos
— Si se usan varios cables con el racor, se de sellado mdltiple MDE.
deben considerar elementos de sellado
multiple
VA
Racor codo de 45°, rosca métrica
- Para sistemas de proteccién de cables en una amplia gama de aplicaciones
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 © |IP68 © © | métrica DN métrica de rosca externas
BVAD-M120GT - M12x1,5 10 12 43,5x 37,0 mm
BVAD-M160GT 10 12 43,5x 38,0 mm
VA BVAD-M162GT 12 16 48,0x40,0 mm
BVAD-M202GT 12 16 48,0x 41,5 mm
Certificaciones BVAD-M207GT 17 20 55,5x51,5 mm
o BVAD-M253GT 23 25 65,0 x 58,5 mm
c“us @ ................
BVAD-M329GT 29 32 73,5%66,5 mm
BVAD-M406GT 36 40 92,5x 855 mm
BVAD-M506GT 36 40 92,5x89,5 mm
BVAD-M508GT 48 50 100,0x 96,0 mm
BVAD-M638GT BVAV-M638 M63 x 1,5 48 50 100,0 x 104,0 mm

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.

© IP68GT disponible. Reemplace “S” al
final por “GT” (p. €j., BYNZ-M207GT).
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PMAFIX

Racores rosca métrica, poliamida

VB

Racor codo curvado de 90°, rosca métrica

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 O |IP68 @ ® | métrica DN métrica | de rosca externas
BVBD-M207GT | BVBV-M207 M20x1,5 17 20 11,0 mm 47,5%73,0 mm
'BVBD-M257GT | BVBV-M257 ' 17 20 485x760 mm
'BVBD-M253GT | BVBV-M253 23 25 575x830 mm
'BVBD-M323GT | BVBV-M323 23 25 61,0x87,5 mm
Certificaciones 'BVBD-M320GT | BVBV-M329 29 32 70,5%93,0 mm
AN, @ 'BVBD-MA409GT | BVBV-M409 29 32 745x985 mm
s BVBD-M406GT | BVBV-M406 36 40 85,0 121,0 mm
'BVBD-M506GT | BVBV-M506 36 40 850x1250 mm
'BVBD-M508GT | BVBV-M508 48 50 985x130,0 mm
'BVBD-M638GT  |BVBV-M638  |M63x15 48 50 985x1380 mm
— El codo liso permite insertar facilmente Nota
hilos y cables Para tamafios de tubo mas pequefios, de
DN 10 a DN 12, también hay disponibles
codos estandar apropiados de tipo VW.
VW

Racor codo de 90°, rosca métrica

— Para sistemas de proteccién de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 © |IP68 © © | métrica DN métrica |de rosca externas
BVWD-M12MGT | BVWV-M12M M12x1,5 07 10 32,0x35,0 mm
'BUWD-M120GT | BVWV-Mi20 10 12 340x395 mm
'BVWD-M160GT | BVWV-M160 10 12 340x405 mm
'BVUWD-M162GT | BVWV-M162 12 16 385x460 mm
Certificaciones 'BVWD-M2006T |- 10 12 340x425 mm
. BVWD-M202GT | BVWV-M202 12 16 38,5x47,5 mm
cTus @ 'BVWD-M207GT | BVWV-M207 17 20 435x585 mm
'BVWD-M253GT | BVWV-M253 23 25 540x650 mm
'BVWD-M329GT | BVWV-M329 29 32 645x730 mm
'BVWD-M406GT | BVWV-M406 36 40 780%x960 mm
'BVWD-M508GT | BVWV-MS508 48 50 91,5x1060 mm

Nota

Para tamafios de DN 17 a DN 48 también

hay disponibles codos curvados de tipo VB.

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores de rosca métrica, metalica

VNV
Racor recto, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP68, negro @ |IP68, gris @ | métrica DN métrica | de rosca total
NVNV-M120-10 | MUNV-M12010 | M12x 1,5 10 12 10,0 mm 40,0 mm
NVNV-MI20-5 | MUNV-MA205 10 12 30mm
VNV “NVNV-M160-10 | MVNV-M160-10 10 12 400mm
NVNV-M160-5 | MUNV-M160-5 | ‘ 10 12 35,0 mm
Certificaciones NVNV-M16240 | M) ' 12 16 230mm
. NVNV-M162-5 12 16 38,0 mm
oMW @ “NVNV-M202-10 12 16 430 mm
“NVNV-M202-6 12 16 390 mm
“NVNV-M207-10 17 20 5.0mm
“NVNV-M207-6 17 20 470 mm
“NVNV-M257-11 17 20 50mm
“NVNV-M257-7 17 20 480 mm
“NVNV-M25311 23 25 540 mm
“NVNV-M253-7 23 25 50 mm
“NVNV-M323-13 23 25 560 mm
“NVNV-M323-8 23 25 50mm
“NVNV-M329-13 29 32 53 mm
“NVNV-M329-8 29 32 52,3 mm
“NVNV-M409-13 29 32 53 mm
“NVNV-M409-8 29 32 523mm
“NVNV-M406-13 36 40 74mm
“NVNV-M406-8 36 40 664 mm
“NVNV-M506-14 36 40 72.4 mm
“NVNV-M506-9 36 40 674 mm
“NVNV-M508-14 48 50 724 mm
“NVNV-M508-9 48 50 674 mm
“NVNV-M638-14 VNV-M638-14 48 50 724 mm
'NVNV-M638-10 | MUNV-M638-10 | M63x 1 48 50 68,4 mm

— Alta resistencia de la rosca con el sistema de conexion

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
delante de la longitud de rosca
(por ejemplo NVNV-M120GT-10).
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PMAFIX
Racores con proteccion contra traccion, rosca metalica métrica

VNZ

Racor recto con proteccién contra traccion, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada
— Para la separacion de areas humedas y secas

Referencia

IP68 Compl., Referencia Referencia | Rosca Para tamaiio de tubo | Gama de Longitud | Longitud

negro ® |Racor* @ |Sellado métrica | DN métrica | terminales de rosca | total
VNZ NVNZ-M120S/P1 | NVNZ-M120R/P | DE-M120/P1 |M12x1,5 |10 12 4,0-6,5 mm |50 mm |485 mm

DE-M120/P2 | M12x1,5 |10 12 4
T DE-M120/P3 |Mi2x1,5 |10 12
DE-M160/P1 | M16x1,5 |10 12
s @ PrFUTSCH DE-M160/P2 |M16x 15 |10 12
DE-M160/P3 | M16x15 |10 12
DE-M202/P1 | M20x 1,5 |12 16
DE-M202/P3 | M20x 1,5 |12 16
DE-M202/P4 |M20x 1,5 |12 16
DE-M207/P3 |M20x 1,5 |17 20
DE-M207/P4 |M20x 1,5 |17 20
DE-M207/P5 | M20x15 |17 20
DE-M253/P5 | M25x 15 |23 25
DE-M253/P6 | M25x 15 |23 25
DE-M257/P4 |M25x15 |17 20
DE-M257/P5 |M25x15 |17 20
DE-M257/P6 | M25x15 |17 20
DE-M323/P4 |M32x15 |23 25
DE-M323/P5 | M32x15 |23 25
DE-M320/P2 | M32x15 |29 32
DE-M320/P3 | M32x15 |29 32
DE-M320/P4 | M32x15 |29 32
DE-M406/P1 | M40x 15 |36 40
DE-M406/P2 | M40x 15 |36 40
DE-M409/P1 | M40x 15 |29 32
DE-M409/P2 | M40x 15 |29 32
DE-M409/P3 | M40x 15 |29 32
DE-M409/P4 | M40x 15 |29 32
DE-M409/P5 | M40x 15 |29 32
DE-M506/P1 | M50x 1,5 |36 40
DE-M506/P3 | M50x 1,5 |36 40
DE-M508/P2 | M50x 1,5 |48 50
DE-M508/P3 | M50x 1,5 |48 50
DE-M638/P1 | M63x 1,5 |48 50
NVNZ-M638S/P2 DE-M638/P2 | M63x 1,5 |48 50 39,0-44,0 mm | 10,0 mm | 90,5 mm
*sin elemento
— Los elementos de sellado se fabrican — Alta resistencia de la rosca con el Nota
con TPE-V sistema de conexion Para varios cables se dispone de elementos
— Con proteccién contra traccién integrada — Intervalo de temperaturas con elemento de sellado mdltiples MDE.
y Optima proteccion de estanqueidad sellado Pflitsch: =40 °C a +135 °C Se tiene que usar la version R/P del racor
(hasta IP68/10 bares) en combinacion con elementos de sellado
multiples.

@ IP68GT disponible. Reemplace “S” o
“R” por “GT” (p. €j., NVNZ-M120GT/P1,
NVNZ-M120GT/P).
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PMAFIX
Racores con proteccion contra traccion, rosca metalica larga
metrica

VNZ

Racor recto con proteccion contra traccién, rosca metdlica larga métrica
— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada
— Para la separacion de areas himedas y secas

Referencia
IP68 Compl., Referencia Referencia |Rosca Para tamaiio de tubo | Gama de Longitud | Longitud
negro ® |Racor* @ |Elemento métrica | DN métrica | terminales de rosca | total
VNZ NVNZ-M120S/P1-L | NVNZ-M120R/P-L | DE-M120/P1 |M12x1,5 |10 12 40-65 mm | 150 mm | 66,5 mm
""" 0 | DE-M120/P3 12 6,5-9,5 mm | 150 mm | 66,5 mm
n T | DE-M160/PY |12 40-65 mm | 150 mm |58,5 mm_
DE-M160/P2 12 50-8,0 mm | 150 mm |58,5 mm
M ys  OPFUTSCH | DE-M160/P3 12 6,5-9,5 mm | 150 mm | 58,5 mm
| DE-M202/P1 116 40-65 mm | 150 mm |62,5 mm
| DE-M202/P3 116 6,5-95 mm | 150 mm | 62,5 mm
| DE-M202/P4 116 70-05 mm | 150 mm | 62,5 mm
| DE-M207/P3 120 6,5-9,5 mm | 150 mm | 68,5 mm
| DE-M207/P4 120 70-105 mm | 15,0 mm | 68,5 mm
| DE-M207/P5 20 9,0-13,0 mm |150 mm | 68,5 mm
| DE-M257/P5 20 9,0-13,0 mm |15,0 mm | 69,0 mm
| DE-M257/P6 120 115-15,5 mm | 15,0 mm | 69,0 mm
| DE-M323/P4 |25 14,0-18,0 mm | 15,0 mm | 80,0 mm
| DE-M323/P5 |25 17,0205 mm | 15,0 mm | 80,0 mm
| DE-M329/P2 132 14,0-18,0 mm | 15,0 mm | 91,0 mm
| DE-M329/P3 132 17,0205 mm | 15,0 mm | 91,0 mm
| DE-M409/P3 [M40X15]29 |32 17,0205 mm | 15,0 mm | 80,0 mm
| DE-M409/P4 [M4OX15]29 |32 20,0-25,0 mm| 15,0 mm | 80,0 mm
| DE-M409/P5 [M40X1,5]29 |32 24,0-28,0 mm| 15,0 mm | 80,0 mm
| DE-M506/P1 (40 27,0-32,0 mm | 15,0 mm | 94,5 mm
| DE-M506/P3 |M50x1,5/36 | 40 32,0-36,0 mm| 15,0 mm | 945 mm
| DE-M508/P2 |M50x1,5/48 |50 32,0-36,0 mm| 15,0 mm | 97,0 mm
| DE-M508/P3 |M50x1,5/48 |50 36,0-40,0 mm| 15,0 mm | 97,0 mm
| DE-MB38/P1 |M63x15|48 |50 32,0-35,0 mm| 15,0 mm | 955 mm
NVNZ-M638S/P2-L | DE-MB38/P2 |M63x 1548 |50 39,0-44,0 mm| 15,0 mm | 955 mm
*sin elemento de sellado
— Los elementos de sellado se fabrican — Alta resistencia de la rosca con el Nota
con TPE-V sistema de conexion Para varios cables se dispone de elementos
— Con proteccién contra traccion integrada — Intervalo de temperaturas con elemento de sellado multiple MDE.
y 6ptima proteccion de estanqueidad de sellado Pflitsch: =40 °C a +135 °C Se tiene que usar la version R/P del racor
(hasta IP68/10 bares) en combinacion con elementos de sellado
multiple.

@ IP68GT disponible. Sustituya la “S” o
la “R” por “GT”
(p. €. NVNZ-M120GT/P1-L).
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PMAFIX
Racores de rosca meétrica, metalica

VAV
Racor codo de 45°, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP68, negro @ |IP68, gris @ | métrica DN métrica | de rosca externas
NVAV-M120-10 | MVAV-MI20-10 | M12x 1,5 10 12 10,0 mm 48,5x37,0 mm
NVAV-M120-5 | MVAV-M120-5 10 12 435x370 mm

VAV NVAV-M162-10 | MVAV-M162-10 12 16 530x40,5 mm
NVAV-M1625 | MVAV-M162-5 12 16 48,0x405 mm

Certificaciones NVAV-M207-10 | MVAV-M207-10 17 20 60,5x 51,5 mm

AN, @ NVAV-M207-6 | MVAV-M207-6 17 20 565x515mm

P NVAV-M253-11 | MVAV-M253-11 23 25 70,0x60,5 mm

NVAV-M2537 | MVAV-M253-7 23 25 660x605 mm
NVAV-M257-11 | MVAV-M257-11 17 20 61,5545 mm
NVAV-M323-13 | MVAV-M323-13 23 25 720x645 mm
NVAV-M329-13 | MVAV-M329-13 29 32 770x680 mm
'NVAV-M329-8 | MVAV-M329-8 29 32 720x680 mm
'NVAV-M40613 | MVAV-M406-13 36 40 940x875 mm
'NVAV-M406-8 | MVAV-M406-8 36 40 89,0x875 mm
NVAV-M40913 | MVAV-M409-13 29 32 770x730 mm
'NVAV-M506-14 | MVAV-M506-14 36 40 950x925 mm
'NVAV-M508-14 | MVAV-M508-14 48 50 102,0x101,0 mm
'NVAV-M508-9 | MVAV-M508-9 48 50 97,0x 101,0 mm
'NVAV-M638-14 | MVAV-M638-14 48 50 102,0x1040 mm
'NVAV-MB38-10 | MVAV-M638-10 | M63x 15 48 50 10,0 mm 98,0x1040 mm

— Alta resistencia de la rosca con el sistema de conexion

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
delante de la longitud de rosca (p. €j.,
NVAV-M120GT-10, NVBV-M120GT-10).
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PMAFIX
Racores de rosca métrica, metalica

VBV

Racor codo curvado de 90°, rosca metalica métrica

ﬁ — Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones

IP68, negro @ |IP68, gris @ | métrica DN métrica | de rosca externas

NVBV-M207-10 | MVBV-M207-10 | M20x 1,5 17 20 10,0 mm 51,0%73,0 mm

'NVBV-M207-6 | MVBV-M207-6 17 20 470x730 mm
vBv 'NVBV-M257-11 | MVBV-M257-11 17 20 520x760 mm

'NVBV-M257-7 | MVBV-M257-7 | ‘ 17 20 48,0x76,0 mm
Certificaciones NVBV-M253-11 | MV ' 23 25 625x850 mm

. “NVBV-M253-7 ' 23 25 585x850 mm

N & “NVBV-M323-13 23 25 645x890 mm

“NVBV-M323-8 23 25 505x890 mm

“NVBV-M329-13 29 32 740%945 mm

"NVBV-M329-8 29 32 690x945 mm

“NVBV-M409-13 29 32 755x100,5 mm

"NVBV-M409-8 29 32 705x100,5 mm

“NVBV-M406-13 36 40 865x1230 mm

"NVBV-M406-8 36 40 815x1230 mm

“NVBV-M506-14 36 40 875x1300 mm

"NVBV-M506-9 36 40 825x130,0 mm

“NVBV-M508-14 48 50 1005x1350 mm

“NVBV-M508-9 48 50 95,5x135,0 mm

“NVBV-M638-10 48 50 1005x1380 mm

'NVBV-M638-14 | MVBV-M638-14 | M63x 1,5 48 50 10,0 mm 965x1380 mm

— Alta resistencia de la rosca con el siste- Nota

ma de conexion Para tamafos de tubo més pequefios, de
— El codo liso permite insertar facilmente DN 10 a DN 12, hay disponibles codos
hilos y cables estdndar apropiados de tipo VW.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
delante de la longitud de rosca (p. €j.,
NVAV-M120GT-10, NVBV-M120GT-10).
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PMAFIX
Racores de rosca meétrica, metalica

VWV

Racor codo de 90°, rosca metalica métrica

.

E — Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP68, negro @ |IP68, gris @ | métrica DN métrica | de rosca externas
NVWV-M120-10 | MVWV-M120-10 | M12x1,5 10 12 10,0 mm 37,5x39,5 mm
NVWV-M120-5 10 12 50 mm 32,5x39,5 mm
ywv NVWV-M160-10 10 12 10,0 mm 375 41,5 mm
NVWV-M160-5 | MVWV-M160-5 X 1,5 10 12 50 mm 32,5x41,5 mm
Certificaciones NVWV-M162-10 12 16 10,0 mm 42,0x46,5 mm
AN @ NVWV-M162-5 12 16 50 mm 37,0 46,5 mm
s NVWV-M202-10 12 16 10,0 mm 42,0x49,0 mm
NVWV-M202-6 12 16 6,0 mm 38,0x 49,0 mm
NVWV-M207-10 17 20 10,0 mm 470x58,5 mm
NVWV-M207-6 17 20 6,0 mm 430x585 mm
NVWV-M253-11 23 25 11,0 mm 59,0 67,0 mm
NVWV-M253-7 23 25 7.0 mm 55,0 X67,0 mm
NVWV-M329-13 29 32 13,0 mm 68,0 X 74,5 mm
NVWV-M329-8 29 32 8,0 mm 63,0X 74,5 mm
NVWV-M406-13 36 40 13,0 mm 80,5x 98,0 mm
NVWV-M406-8 36 40 8,0 mm 75,5%98,0 mm
NVWV-M508-14 48 50 14,0 mm 95,5 111,0 mm
NVWV-M508-9 48 50 9,0 mm 90,5x111,0 mm
NVWV-M638-14 48 50 14,0 mm 945x 1140 mm
NVWV-M638-10 | MVWV-M638-10 | M63 x 1,5 48 50 10,0 mm 90,5 114,0 mm
— Alta resistencia de la rosca con el Nota
sistema de conexion Para tamafos de DN 17 a DN 48 también

hay disponibles codos curvados de tipo VB.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
delante de la longitud de rosca
(p- €., NVWV-M120GT-10).
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PMAFIX
Racores con proteccion contra traccion, rosca metalica metrica

vwz

Racor codo de 90° con proteccién contra traccion, rosca metalica métrica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

— Para la separacion de areas himedas y secas

Referencia

IP68 Compl., Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Gama de Longitud | Longitud

negro ® |Racor* @ |Elemento métrica | DN métrica | terminales de rosca | total
vWzZ NVWZ-M160S/P1 | NVWZ-M160R/P DE-M160/P1 | M16x 1,5 |10 12 4,0-6,5 mm |80 mm |650 mm

DE-M160/P2 | M16x 1,5 |10 12 5,0-8,0 mm |8,0

'DE-M160/P3 M16x 1,5 |10 12 6,5-9,5 mm |8,0

' DE-M202/P1 | M20x 1,5 |12 16 4,0-6,5 mm |8,0

DE-M202/P3 | M20x1,5|12 16 6,6-9,5 mm |8,0

' DE-M202/P4 | M20x 1,512 16 7,0-10,5 mm | 8,0

' DE-M207/P1 | M20x 1,5 |17 20 4,0-6,5 mm |8,0

DE-M207/P3 | M20x 1,5 |17 20 6,6-9,5 mm |8,0

' DE-M207/P4 | M20x 1,5 |17 20 7,0-10,5 mm | 8,0

' DE-M207/P5 |M20x1,5 |17 20 9,0-13,0 mm | 8,0

VWZ-M257R/P 'DE—M257/P5 M25x1,5 |17 20 9,0-13,0 mm | 8,0

n Certificaciones

@ PFLITSCH'

NVWZ-M257S/P6 DE-M257/P6 | M25x1,5|17 20 11,5-15,5 mm| 8,0
NVWZ-M323S/P4 |- DE-M323/P4 | M32x1,5|23 25 14,0-18,0 mm| 10,0 mm | 102,0 mm
*sin elemento
— Racor recto: Poliamida 6 especialmente — Con proteccidn contra traccién integrada
formulada y 6ptima proteccién de estanqueidad
— Codo de 90°: Cinc vaciado (hasta IP68/10 bares)
— Rosca hembra y tuerca de fijacion: — Alta resistencia de la rosca con el
Latén niquelado sistema de conexién
— Elemento de sellado Pflitsch: TPE-V — Intervalo de temperaturas con elemento

de sellado Pflitsch: =40 °C a +135 °C

@ IP68GT disponible. Sustituya la “S” o la
“R” por “GT” (p. €. N\VWZ-M160GT/P1).
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PMAFIX
Racores rosca PG, poliamida

VN
Racor recto, rosca PG

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Certificaciones

c“ us @ """"

10

BVND-P160GT-8 |- 12
'BUND-P162GT-11 | BVNV-P162 16
'BUND-P163GT-11 | BVNV-P163 25
'BUND-P163GT-8 |- 2%
'BUND-P167GT-11 | BNV-P167 20
'BUND-P167GT-8 |- 20
'BUND-P213GT | BUNV-P213 25
'BVND-P296GT | BVNV-P296 40
'BVND-P299GT | BVNV-P299 3
'BVND-P366GT | BVNV-P366 40
'BVND-P368GT | BVNV-P368 50
'BVND-P428GT | BVNV-P428 142 48 50
'BUND-P488GT | BVNV-P488 Tas | 48 50

@ Reemplace “B”, que significa Negro,

Referencia Referencia Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66 O |IP68 o0 DN métrica | de rosca total
BVND-PO7MGT-11 | BVNV-PO7M 07 10 11,0 mm 34,5 mm
BVND-PO7MGT-8 | —

por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores rosca PG, poliamida

VNDZ/VNZ

Racor recto con proteccion contra traccién, rosca PG

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales
— Para separar areas humedas y secas

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Gama de Longitud Longitud
IP66 © |IP68 (1 X3) métrica | terminales de rosca total
BVNDZ-POS0GT | BVNZ-PO90S 12 56,0 mm
VNDZ/VNZ i G0
16 , 62,0 mm
Certificaciones s |w |e  [eo-2omm feomm 1690 mm
. 16 17 20 10,0-14,0 mm | 10,0 mm 72,0 mm
(:NUS gt o e 790 o
121 |23 25 820 mm
129 |20 32 850 mm
136 | 36 40 22,0-32,0 mm | 13,0 mm 12,0 mm
BVUNDZP488GT  |BUNZP48sS |48 | 48 50 34,0-44,0 mm | 14,0 mm 120 mm

— La proteccion contra traccion integrada Nota

mantiene y sella cables de forma dptima Para varios cables se dispone de elementos
— Si se usan varios cables con el racor, se de sellado mdltiple MDE.

deben considerar elementos de sellado

multiple

VA
Racor codo de 45°, rosca PG

- Para sistemas de proteccién de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66 © |IP68 o0 métrica | de rosca total
BVAD-POS0GT | BVAV-PO90 12 43,5370 mm
"BVAD-P112GT 16
'BVAD-P1326T 16
"BVAD-P137GT 20

Certificaciones 'BVAD-P167GT 20

. 'BVAD-P213GT 25

cT\us @ 'BVAD-P299GT 32
'BVAD-P366GT 40
'BVAD-P488GT | BVAV-P488 148 |48 50 94,0x100,0 mm

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.

© IP68GT disponible. Reemplace “S” al
final por “GT” (p. €., BYNZ-P167GT).
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PMAFIX
Racores rosca PG, poliamida

VB
Racor codo curvado de 90°, rosca PG

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 © |IP68 Q0 |PG DN métrica | de rosca externas
BVBD-P167GT | BVBV-P167 16 17 20 11,0 mm 475x73,0 mm
'BVBD-P213GT | BVBV-P213 121 23 25 |120mm  |575x850 mm
'BVBD-P299GT | BVBV-P299 129 29 32
'BVBD-P366GT | BVBV-P366 136 36 40
Certificaciones 'BVBD-P488GT | BVBV-P488 148 48 50 92,5x135,0 mm
cm Us C@LS E:Ig:iocgsb(l)ezermlte eerereciments g:rt; tamafos de tubo mds pequefios, de

DN 07 a DN 12, también hay disponibles
codos estandar apropiados de tipo VW.

© Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores rosca PG, poliamida

vw
Racor codo de 90°, rosca PG

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 © |IP68 00 |PG DN métrica | de rosca externas
BVWD-PO7MGT-11 | BVWV-PO7M 10 11,0 mm 32,0x35,0 mm
'BVWD-PO7MGT-8 |- 10

vw “BVWD-PO70GT-11 | BVA 2
'BVWD-P070GT-8 2

Certificaciones “BVWD-PO72GT-11 16

. BVWD-P072GT-8 16

N & “BVWD-POOMGT-11 10
'BVWD-POOMGT-8 10
“BVWD-P090GT-11 12
'BVWD-P090GT-8 12
“BVWD-P092GT-11 16
'BVWD-P092GT-8 16
“BVWD-P11MGT-11 10
“BVWD-P11MGT-8 10
“BVWD-P110GT-11 12
'BVWD-P110GT-8 12
“BVWD-P112GT-11 16
"BVWD-P112GT-8 16
“BVWD-P13MGT-11 10
“BVWD-P13MGT-8 10
“BVWD-P130GT-11 12
“BVWD-P130GT-8 12
“BVWD-P1326T-11 16
'BVWD-P1326T-8 16
“BVWD-P137GT-11 20
'BVWD-P137GT-8 20
"BVWD-P167GT-11 20
'BVWD-P167GT-8 20
“BVWD-P2136T 25
"BVWD-P299GT 32
'BVWD-P366GT 40
'BVWD-P48SGT | BVWV-P488 |48 48 50 13,0 mm 85,5x111,0 mm

Nota
Para tamafios de DN 17 a DN 48 también
hay disponibles codos curvados de tipo VB.

© Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores rosca PG, metalica

VNV
Racor recto, rosca metalica PG

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca | Paratamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP68, negro @ |1P68, gris ® |PG DN métrica | derosca total
NVNV-P090 MVNV-PO90 09 10 12 12,0 mm 42,0 mm
NVNV-P112 MYNV-P112 11 12 16 12,0 mm 450mm
VNV NVNV-P137 MVNV-P137 135 |17 20 13,0 mm 540 om
NVNV-P167 MVNV-P167 16 17 20 13,0 mm 540 om
Certificaciones NVNV-P213 MVNV-P213 21 23 25 14,0 mm 50mm
a. @ wwems  |wwres | |m lwom  lsom :
w NVNV-P299 MVNV-P299 29 29 32 14,0 mm 58,5 mm
NVNV-P366 MVNV-P366 36 36 40 17,0 mm 755 mm
NVNV-P488 MVNV-P488 48 48 50 17,0 mm 755 mm

— Alta resistencia de la rosca con el sistema de conexion

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX

Racores PG, con proteccion contra traccion, rosca metalica larga

VNZ

— Para la separacion de areas himedas y secas

Racor recto con proteccion contra traccién, rosca metdlica PG

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia IP68 | Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Gama de Longitud | Longitud
Compl., negro @ | Racor* @ |Elemento PG DN métrica | terminales de rosca | total
NVNZ-POSOS/P1 | NVNZPOSOR/P | DE-POSO/P1 |09 |10 mm |60 mm | 49,5 mm
Nz 'NVNZ-PO90S/P3 |- DE-POYO/P3 |09 |10 6,0
'NVNZ-P110S/P1 | NVNZP11OR/P  |DE-PTIO/P1 |11 |10 6,0
Certificaciones ~ NUNZP110S/P3 |- IpEP11OR3 |11 |10 6,0
. : ] DE-P112/P1 |11 |12 16 6,0
Ny OPFUTSCH [pE-prizes (11 12 16 6,0
Tpe-priaes |11 12| 16 6,0
Tpe-ptiopr |16 10| 12 6,5
Tpe-pre7e3 |16 |17 | 20 6,5
Ipe-pre7pas |16 |17 | 20 6,5
Tpe-pre7es |16 |17 | 20 6,5
IpEPi6TPE |16 |17 | 20 6,5
TpEP213PT |21 |23 | 25 70
TDEP213pa |21 |23 | 25 70
TDEP2A3Ps |21 |23 |25 70
IDEP2goP3 |20 |29
| DE-PogoPs |29 |29
| DEP2goPs |20 |29
| DE-P366/P1 |36 |36
| DE-P366/P2 |36 |36
| DE-P366/P3 |36 |36
| DE-Page/P1 |48 |48
NVNZ-P488S/P2 | — | DE-PageP2 |48 |48 39,0-44,0 mm | 10,0 mm | 90,5 mm
*sin elemento de sellado
— Los elementos de sellado se fabrican — Alta resistencia de la rosca con el Nota

con TPE-V

— Con proteccidn contra traccion integrada
y 6ptima proteccion de estanqueidad
(hasta IP68/10 bares)

O IP68GT disponible. Sustituya la “S” o la
“R” por “GT” (p. &j. NVNZ-P112GT/P1).
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— Intervalo de temperaturas con elemento
de sellado Pflitsch: =40 °C a +135 °C

Para varios cables se dispone de elementos
de sellado multiples MDE.
Se tiene que usar la version R/P del racor
en combinacion con elementos de sellado

multiples.



PMAFIX

Racores rosca PG, metalica

VAV
Racor codo de 45°, rosca metalica PG

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones

IP68, negro @ |1P68, gris o |PG DN métrica | de rosca externas

NVAV-P090 MVAV-P0O90 09 10 12 12,0 mm 50,5x37,0 mm

NVAV-P112 MVAV-P112 1 12 16 12,0 mm 550x40,5 mm
VAV NVAV-P137 MVAV-P137 135 |17 20 13,0 mm 635x50,0 mm

NVAV-P167 MVAV-P167 16 17 20 13,0 mm 635x50,0 mm
Certificaciones NVAV-P213 MVAV-P213 21 23 25 14,0 mm 730x605 mm

. NVAV-P299 MVAV-P299 29 29 32 14,0 mm 780x680 mm

s & NVAV-P366 MVAV-P366 36 36 40 17,0 mm 980x875 mm

NVAV-P488 MVAV-P488 48 48 50 17,0 mm 1050x101,0 mm

— Alta resistencia de la rosca con el sistema de conexion

VBV
Racor codo curvado de 90°, rosca metalica PG

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacién de maquinaria pesada

Referencia Referencia Rosca | Paratamaiio de tubo | Longitud Dimensiones

IP68, negro @ |1P68, gris ® |PG DN métrica | derosca externas

NVBV-P167 MVBV-P167 16 17 20 13,0 mm 54,0x 73,0 mm

NVBV-P213 MVBV-P213 21 23 25 14,0 mm 655x850 mm
vBv NVBV-P299 MVBV-P299 29 29 32 14,0 mm 750%x960 mm

NVBV-P366 MVBV-P366 3% |36 40 17,0 mm 905x1230 mm
Certificaciones NVBV-P488 MVBV-P4S8 48 48 50 17,0 mm 1035%1350 mm

— Alta resistencia de la rosca con el Nota

c“ us @

sistema de conexion
— El codo liso permite insertar facilmente
hilos y cables

Para tamafos de tubo mds pequefios, de
DN 10 a DN 12, también hay disponibles
codos estdndar apropiados de tipo VW.

VWV

Racor codo de 90°, rosca metalica PG

s — Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada
Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP68, negro @ |1P68, gris ® |PG DN métrica | de rosca externas
NVWV-P090 MVWV-P090 09 10 12 12,0 mm 39,5x39,5 mm
NVWV-P112 MVWV-P112 1 12 16 12,0 mm 45,5%x 45,0 mm
wv NVWV-P137 MVWV-P137 135 |17 20 13,0 mm 50,0x 58,5 mm
NVWV-P167 MVWV-P167 16 17 20 13,0 mm 50,0 x 58,5 mm
Certificaciones NVWV-P213 MVWV-P213 21 23 25 14,0 mm 62,0x67,0 mm
o NVWV-P299 MVWV-P299 29 29 32 14,0 mm 69,0 x 74,5 mm
cmus @ it e
NVWV-P366 MVWV-P366 36 36 40 17,0 mm 83,5x98,0 mm
NVWV-P488 MVWV-P488 48 48 50 17,0 mm 96,5x 111,0 mm
— Alta resistencia de la rosca con el Nota

Para tamafios de DN 17 a DN 48 también
hay disponibles codos curvados de tipo VB.

sistema de conexion

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”

después de la referencia.
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PMAFIX

Racores rosca GAS, poliamida

3

VN

VN

Racor recto, rosca GAS

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

n Certificaciones

[:“ us

VA

Certificaciones

M Bus

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud

IP66 @ |IP68 (1 X2} métrica | de rosca total

BVND-GOOMGT BVNV-GOOM 10 11,0 mm 34,5 mm
e T T T
B N T T
'BUND-GO12GT 16
'BUND-G022GT %  [130mm  |40mm
B T B B
'BUND-G043GT 25 540 om
"BVND-GOB9GT 32 560 mm
"BUND-GO76GT 40 18,0 mm 70mm
'BVND-GOB8GT 50 18,0 mm 75mm
'BUND-GO98GT | BVNV-G098 50 18,0 mm 7s5mm
VA

Racor codo de 45°, rosca GAS

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones

IP66 © |IP68 1 Y2) métrica | de rosca externas

BVAD-GO00GT BVAV-G000 12 11,0 mm 43,5x37,0 mm
'BVAD-GO126T 16
'BVAD-GO27GT 20
'BVAD-GO43GT 25
'BVAD-GOBOGT 32
'BVAD-GO76GT 40
'BVAD-GOSSGT |- 50
'BVAD-GO98GT | BVAV-G098 50 99,0x101,0 mm

VW

Racor codo de 90°, rosca GAS

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 Q@ |IP68 O © |GAS DN métrica | de rosca externas
BVWD-GOOMGT | BVWV-GOOM v 07 10 11,0 mm 32,0%36,5 mm
'BVWD-GOOOGT | BVWV-GOOO | " 12 340x395 mm
w 'BVWD-GO10GT | BVWV-GO10 12 [1omm  [340x405 mm
BVWD-GOT2GT | BVWV-GO12 16 10 mm  |385x460 mm
Certificaciones 'BVWD-GO22GT | BVWV-G022 16 130 mm | 405x475 mm
aa 'BVWD-GO27GT | BVWV-G027 20 130 mm  |455x585 mm
¢ FuBUs 'BVWD-GO43GT | BVWV-G043 25 40 mm  |560x665 mm
'BVWD-GOB9GT | BVWV-GO69 32 |1550mm  |645x735mm
@ Reemplace “B”, que significa Negro, ..PVWD_GWBGT .PY.WV_GOM 40 180mm ................
por “S” para indicar Gris delante de BVWD-GO88GT BVWV-G088 50 18,0 mm
la referencia. 'BVWD-GO98GT | BVWV-G098 50 18,0 mm 905X 1110 mm

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX

Racores rosca NPT, poliamida

VN

Racor recto, rosca NPT

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

2

Referencia Referencia Rosca | Paratamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66 © |IP68 O ® | NPT DN métrica | derosca total
BVND-NO22GT | BVNV-N022 % 12 16
'BUND-NO27GT | BVNV-NO27 w7 20  |[1B0mm  |495mm
VN 'BUND-NO43GT | BVNV-N043 Tow |23 25 |140mm  |540mm
'BUND-NOGIGT | BVNV-NO69 IRE 29 32
Certificaciones 'BUND-NO76GT | BVNV-NO76 T |36 0  |8omm  |70mm
A, @ BVND-NOBBGT [BVNV-NOS8 |1 [48 |80 o
P BVND-NO98GT | BVNV-N098 2" 48 50

VA

Racor codo de 45°, rosca NPT

— Para sistemas de proteccién de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Paratamaiio de tubo | Longitud Dimensiones

IP66 © |IP68 O 0 |NPT DN métrica de rosca externas

BVAD-N022GT BVAV-N022 128 12 16 13,0 mm 50,0x 41,5 mm

.EVAD—N027GT ' H‘/z" 17 20 k ' ‘
VA ' BVAD-NO43GT loe |23 25

' BVAD-NOB9GT IRE 29 2  |[150mm  |735x670 nm
Certificaciones 'BVAD-NO76GT |36 0  |180mm  |915x855mm

o BVAD-N088GT 11" 48 50

s & 'BVAD-NO98GT | BVAV-NO98 12 48 50 18,0 mr 99,0x101,0 mm

VW

Racor codo de 90°, rosca NPT

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP66 © |IP68 Q@ ® | NPT DN métrica | de rosca externas
BVWD-NO22GT | BVWV-N022 %" 12 16 13,0 mm 405x 47,5 mm
'BVWD-NO276T | BVWV-NO27 | % |17 20 13,0 mm 455x585 mm
vw 'BVWD-NO43GT | BVWV-NO43  |%” |23 25 14,0 mm 560%x665 mm
'BVWD-NOBOGT | BVWV-NOBY |17 29 32 15,0 mm 645x735 mm
Certificaciones 'BVWD-NO76GT | BVWV-NO76 | 1%" |36 40 18,0 mm 770%x96,0 mm
. 'BVWD-NOSSGT | BVWV-NOS8 1% |48 50 18,0 mm 90,5x106,0 mm
oW @ 'BVWD-NO98GT | BVWV-NO98  |2° 48 50 18,0 mm 905x111,0 mm

© Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores giratorios, rosca metalica métrica/PG

SBV

Racor giratorio de codo curvado de 90°, rosca metalica métrica/PG

— Para aplicaciones con elevados requisitos técnicos, principalmente en fabricacion de maquinaria
— Adecuado para giro ocasional

Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP68, negro @ | métrica DN métrica |derosca externas
NSBV-M207-10 17 20 62,5x 74,5 mm
SBV ' NSBV-M253-11 23 25 730x875 0om
 NSBV-M329-13 29 32 865x980 mm
' NSBV-M406-13 36 40 985x1275 om
' NSBV-M409-13 29 32 865x980 m
“NSBV-M508-14 48 50 135x1390 om
' NSBV-MB38-14 48 50 100x1390 om
Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
IP68, negro @ |PG DN métrica |derosca externas
NSBV-P167-6.5 16 17 20 6,5 mm 58,0 x 74,5 mm
NSBV-P2137 |21 23 25 70 mm 690x875 mm
'NSBV-P299-8 |29 29 32 8,0 mm 800x980 nm
'NSBV-P366-9 |36 36 40 9,0 mm 915x1276 mm
'NSBV-PAB8-10 |48 48 50 10,0 mm 1060%1390 mm
— Rosca y adaptador giratorio integrado — El codo liso permite insertar facilmente
fabricado con latén niquelado hilos y cables
— Alta resistencia de la rosca con el siste-
ma de conexion
SNV
Racor giratorio, recto, rosca metalica métrica IP68
H ﬁ ﬁ — Para aplicaciones con elevados requisitos técnicos, principalmente en fabricacién de maquinas
Referencia Rosca Tamaiio de | Dimensiones
% negro @ | métrica |tubo DN g L H Sw IDde O Dméx. Je
{’ NSNV-M120-10 M12x1,5 |10 10,0 mm |50,5 mm 25,0 mm |20 mm |70 mm 20,0 mm [22,0 mm
""" x15 |12 10,0 mm |535 mm |250 mm |24 mm  |10,0 mm |23,5 mm | 26,0 mm
SNV x15 |17 10,0 mm |625 mm |260 mm |30 mm |150 mm |29,5 mm |330 mm
M25x1,6 |23 11,0 mm 67,5 mm 275 mm |36 mm |20,5 mm |370 mm |40,0 mm .
M32x15 |29 13,0 mm |72,0 mm [31.0 mm |46 mm |27.5 mm | 44,0 mm |50,0 mm
M32x15 |29 70 mm | 66,0 mm [250 mm |46 mm |275 mm | 44,0 mm |500 mm
M40x 1,5 |36 13,0 mm 855 mm [325 mm |60 mm |350 mm |53,5 mm |64,0 mm .
M40x 1,5 |36 7,0 mm 79,5 mm 26,5 mm |60 mm |350 mm |535 mm |64,0 mm .
M40x15 |29 13,0 mm |72,0 mm [31,0 mm |46 mm | 29,5 mm | 44,0 mm |50,0 mm
IM50x1,5 |48 140 mm |875 mm |340 mm |70 mm | 44,0 mm |66,0 mm |77,0 mm
NSNV-M638-14 M63x1,5 |48 14,0 mm 84,0 mm |30,5 mm |70 mm |50,0 mm |66,0 mm |77,0 mm
— Poliamida 6 especialmente formulada — Adecuados para giro ocasional — Vélido para ambos perfiles de tubos,
— Rosca y adaptador giratorio integrado — Introduccidn facil de hilos y cables finos (T) y gruesos (G)
fabricado con latén niquelado — Conexidn a prueba de vibraciones a — 1P68, IP69K
— Muy alta resistencia a impactos tubos PMAFLEX
— Alta resistencia de la rosca con el — Muy buenas propiedades quimicas
sistema de conexion — Sin haldgenos ni cadmio

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
delante de la longitud de rosca
(por ejemplo NSBV-M329GT-13).
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PMAFIX

Bridas, Racores con rosca hembra métrica

\'[¢}

VO
Brida para 90°

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Para tamaiio de tubo

IP66 © |IP68 Q0 métrica | Anchura x Longitud x Profundidad | Tamaiios de tornillos
BVOD-P167GT | BVOV-P167 20 46,0 x 66,0 35,5 mm 2xM5
'BVOD-P213GT 25 65,5 70,0x 43,0 mm 2xM6
'BVOD-P299GT 32 67,0x 78,0 X 49,5 mm 4xM6
'BVOD-P366GT 40 85,0 102,0x 655 mm 4x M6
'BVOD-P488GT | BVOV-P488 148 50 86,0x119,0x77,5 mm 4xme

— Junta de brida FGO4 fabricada con EPDM,

— Intervalo de temperaturas con FGO4:

— Intervalo de temperaturas con FG04/01:

junta de brida FGO4/01 fabricada en NBR —-40°Ca+105°C -25°Ca+70°C
Vi
Racor recto, rosca hembra métrica
— Para sistemas de proteccién de cables en una amplia gama de aplicaciones
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66, negro IP68, negro @ | métrica DN métrica de rosca total
BVID-M12MGT 07 10 32,0 mm
BVID-M160GT 10 12 33,5 mm
vi BVID-M1626T 12 16 36,5 mm
- 12 16 36,5 mm
Certificaciones BVID-M207GT 17 20 44,5 mm
o BVID-M253GT 23 25 48,5 mm
cmus ................
- 17 20 44,5 mm
BVID-M329GT 29 32 51,5 mm
BVID-M406GT 36 40 65,5 mm
BVID-M508GT 48 50 65,5 mm
BVID-M638GT BVIR-M638 M63x 1,5 48 50 10,0 mm 65,5 mm
— VID: IP66 estaticas/IP54 dindmicas, VIR: IP68 estaticas/IP67 dindmicas, — Sin junta en lado de rosca hembra
lado de tubo lado de tubo
VIR

L

Racor recto, rosca hembra métrica metalica

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP68, negro @ | métrica DN métrica | de rosca total
NVIR-M120 10 12 35,0 mm
NVIR-M160 10 12 40,5 mm
VIR NVIR-M162 12 16 42,0 mm
NVIR-M207 17 20 50,0 mm
Certificaciones NVIR-M253 23 25 56,0 mm
o NVIR-M329 29 32 55,5 mm
cmus @ """ 77 S e O s (it
NVIR-M406 36 40 71,0 mm
© Reemplace “B”, que significa Negro, ..NVlR_M508 48 50 TS0 MM
por “S” para indicar Gris delante de NVIR-M638 M63x 1,5 48 50 17,5 mm 76,0 mm

la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.

— Alta resistencia de la rosca con el siste-

ma de conexion

— VIR: IP68 estdticas/IP67 dindmicas,

lado de tubo

— Sinjunta en lado de rosca hembra
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PMAFIX

Racor recto, rosca hembra PG

FIL/VIR

VIZR

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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FIL/VIR

Racor recto, rosca PG hembra

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca | Para tamafio de tubo | Longitud Longitud

IP67, negro IP68, negro @ métrica | de rosca total

BFIL-PO7M - 10 8,0 mm 29,0 mm

i o S
- S O
BFIL-P090 12

- s

e - e N
- Wi L
e o . SEE e P B
i o s T S
i D 135 .......... o e P B
e T e o S
i T | o T P B
- B P P e P T
e o T S o
i T ) b P e B
e T s v e
e s st v g
e o T 1o B
e o 1o T e
e s e w B
i D e o e B

— VIR: IP68 estaticas/IP67 dindmicas, lado de tubo
FIL: IP67 estaticas/IP65 dindmicas, lado de tubo
— Sinjunta en lado de rosca hembra

VIZR

Racor recto, rosca metalica PG hembra

— Para aplicaciones en vehiculos ferroviarios y fabricacion de maquinaria pesada

Referencia Rosca | Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP68,negro @ |PG DN métrica | de rosca total
NVIZR-PO7M 07 07 10 35,0 mm
12 385 mm
12 “0mm
16 20mm
20 465 mm
20 480 mm
25 580 mm
32 570 mm
40 760 mm
NVIZR-P488 48 48 50 14,0 mm 750 mm

— Alta resistencia de la rosca con el sistema de conexion
— VIZR: IP68 estaticas/IP67 dindmicas, lado de tubo
— Sin junta en lado de rosca hembra



PMAFIX
Racores con rosca UNEF hembra

Vi
Racor recto, rosca UNEF hembra para Racores AMP

— Para sistemas de proteccion de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66, negro IP68, negro @ | UNEF DN métrica | de rosca total
BVIDA-UISMGT | BVIRA-U15M 524 07 10
'BVIDA-UIS0GT | BVIRA-U150 10 2
vi 'BVIDA-U152GT | BVIRA-U152 12 16
'BVIDA-U180GT | BVIRA-U180 10 12
'BVIDA-U182GT | BVIRA-U182 12 16
'BVIDA-U187GT | BVIRA-U187 17 20
'BVIDA-U232GT | BVIRA-U232 12 16
'BVIDA-U237GT | BVIRA-U237 17 20
'BVIDA-U233GT  |BVIRA-U233 | 1546™—20 23 25 80 mm  |485 mm
T s L e o | M
Ot S e o O} M
'BVIDA-U402GT | BVIRA-U402 12 16
'BVIDA-U407GT | BVIRA-U407 17 20
'BVIDA-U403GT | BVIRA-U403 | 1518 23 25 7,0 mm “1'60,5 mm
— Adecuado para racor AMP serie CPC — Sinjunta en lado de rosca hembra

— VIDA: IP66 estaticas/IP54 dindmicas, lado de tubo
VIRA: IP68 estaticas/IP67 dindmicas, lado de tubo

Vi
Racor recto, rosca UNEF hembra para Racores Souriau

— Para sistemas de proteccidn de cables en una amplia gama de aplicaciones

Referencia Referencia Rosca Para Tamaiio de carcasa | Longitud Longitud
IP66, negro IP68, negro @ | UNEF DN UTG-6 de rosca total

BVIDB-U162GT BVIRB-U162 e"-24 12 12-8 4,0 mm 43,5 mm

VI e e

BVIDB-U359GT BVIRB-U359 ' 171618 29 24-48 6,5 mm 50,5 mm
— Adecuado para serie de racores — VIDB: IP66 estdticas/IP54 dinamicas, lado de tubo
Souriau UTG-6/ITT Cannon Trident VIRB: IP68 estaticas/IP67 dinamicas, lado de tubo
— Sin junta en lado de rosca hembra

BVIRS-U162 Whe"-24 12 12 9,4 mm 475 mm

1%46°-18 23 20 9,8 mm 56,0 mm
1946°-18 23 22 9.8 mm 56,0 mm
BVIRS-U359 176"~18 29 2% 9,7 mm 55,5 mm

— Adecuado para serie de racores Souriau UTO y UTS — VIRS: IP68 estaticas/IP67 dindmicas, lado de tubo

IP68GT disponible. Agregue “GT” .
o spon! gregu — Sin junta en lado de rosca hembra

después de la referencia.
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PMAFIX
Racores con rosca UN hembra

Vi
Racor recto, rosca hembra UN para MIL-C5015
— Para aplicaciones en industriales, fabricaciéon de maquinaria y vehiculos de traccién

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP66, negro IP68,negro @ |UN DN métrica | derosca total

BVIVG-U152 16 8,0 mm 36,5 mm
, o
07
16
20
16
25
20
16
25
20
32
3
16
25
40
20
29
25
40
20
3
25
40
50
32
25
40
50
32
- BUVG-U628 | 2%°—16UN |48 50 10,0 mm 64,0 mm

— Adecuado para racor MIL serie C5015

— VIDG: IP66 estaticas/IP54 dindmicas,
lado de tubo y rosca
VIVG: IP68 estaticas/IP67 dinamicas,
lado de tubo y rosca

— Sin junta en lado de rosca hembra

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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PMAFIX
Racores con rosca hembra -métrica

Fl
Racor recto, rosca hembra métrica, transparente
— Para fabricacion de maquinaria y vehiculos, en relacién con sensores electrénicos

Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
IP67, transparente | fina-métrica DN métrica | de rosca total
TFIL-FO8M M8 x 1,0 07 10 6,5 mm 29,5 mm
TFIL-F12M M12x1,0 07 10 6,0 mm 56,0 mm
Fi TFIL-F18M M18x 1,0 07 10 6,0 mm 56,5 mm
TFIL-F30M M30x 1,5 07 10 6,0 mm 56,5 mm
TFIL-F120 M12x 1,0 10 12 6,0 mm 57,0 mm
TFIL-F180 M18x 1,0 10 12 6,0 mm 57,0 mm
TFIL-F300 M30x 1,5 10 12 6,0 mm 57,0 mm

— Se pueden reconocer diodos LED
a través del racor

— FIL: IP67 estdticas/IP65 dindmicas,
lado de tubo

— Sinjunta en lado de rosca hembra
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PMAFIX

Derivaciones Y y T, adaptadores de tubo

vT

VY
Derivacion Y
Referencia Referencia 1 x tamaiio de tubo 2x tamaiios de tubo
IP66 © |IP68 00 |DN métrica | DN métrica
BVYD-100707GT BVYR-100707 10 12 07
T - T
......... 5 -
o P
32 23
0 N
BVYD-483636GT | BIVYR-483636 |48 50 % |40

— Los tamafios se pueden adaptar con adaptadores de
tubo AV para acoplar dimensiones de tubo menores

VT

Derivacion T

Referencia Referencia 3x tamaios de tubo
1P66 @ |IP68 90 |DN métrica
BVTD-101010GT BVTR-101010

10

BVTD-484848GT

BVTR-484848

— Los tamarios se pueden adaptar con adaptadores de
tubo AV para acoplar dimensiones de tubo menores

AV
Adaptador de tubo

— Permite la reduccién del tamafio de tubo de racores PMA, particularmente de derivaciones Yy T

Referencia Referencia Se ajusta a racor para | Para tamaiio de tubo Longitud
IP66, negro IP68, negro DN métrica DN métrica total
BAVD-12/10GT | BAVR-12/10 12 16 10 12 46,0 mm
'BAVD-1710GT | BAVR17/10 117 20 10 2 lssomm
'BAVDA7/12GT | BAVR-17/12 117 20 12 16 540 mom
'BAVD-23/10GT | BAVR-23/10 123 25 10 12 540 mom
'BAVD-23/12GT | BAVR-23/12 123 25 12 16 50 mm
'BAVD-23/17GT | BAVR-23/17 123 25 17 20 620 mm
'BAVD-29/10GT | BAVR-29/10 129 32 10 2 lsesmm
'BAVD-29/12GT | BAVR-20/12 129 32 12 % [ss0mm
'BAVD-20117GT | BAVR-29/17 129 32 17 20 6,0 om
@ Reemplace “B”, que significa Negro, ::B:AVD_29/23GT BAVR29/23 29 32 23 25 640mm
por “S” para indicar Gris delante de BAVD-36/29GT BAVR-36/29 36 40 29 32 81,0 mm
1a referencia. 'BAVD-48/36GT | BAVR-48/36 |48 50 36 40 85mm

@ IP68GT disponible. Agregue “GT”
después de la referencia.
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Productos especiales
Introduccion

Satisfacemos los requisitos de nuestros clientes. Ademas de
los productos estandar, también proporcionamos soluciones
a medida con producciones especiales de accesorios y tubos,
soporte de planificacion, asi como servicio técnico.

Esto puede cubrir una adaptacion de nuestros productos
estandar a requisitos individuales de un cliente o la
fabricacién y la implementacion de accesorios y tubos que
cumplan requisitos especificos para un proyecto. Siempre nos
esforzamos por satisfacer los requisitos de nuestros clientes y
ofrecer nuestro mejor servicio.
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Productos especiales
Conexiones, empalmes de conexio

VNR-REM

Conexion a tubo metalico rigido, métrico/PG

- E — Conexioén rapida de tubos metdlicos rigidos con tubos de PMA flexibles

Referencia IP68 Referencia IP68 Para tamaiio de tubo | Tubo de acero Longitud

sin abrazadera @ @ |con abrazadera @ @ |DN métrica | métrico ¢ interior total

BVNR-REM162 BVNR-REM162-24 12 16 M16 54,0 mm

BVNR-REM187 BVNR-REM187-28 17 20 M18 650 mm

VNR-REM BVNR-REM207 BVNR-REM207-28 17 20 M20 650 mm

BVNR-REM253 BVNR-REM253-32 23 25 M25 71,0 mm

BVNR-REM329 BVNR-REM329-44 29 32 M32 710mm

BYNR-REM406 BVNR-REM406-50 36 40 M40 900 mm
H BVNR-REM508 BVNR-REM508-65 48 50 M50 90,0 mm

Referencia IP68 Referencia IP68 Para tamaiio de tubo | Tubo de acero Longitud

sin abrazadera @ @ |con abrazadera @ @ |DN métrica |PG < interior total

BVNR-RE12 BVNR-RE12-24 12 16 PGI1 18,5 mm 56,0 mm

BVNR-RE1317 BVNR-RE1317-28 17 20 PG13 20,4 mm 650 mm

BVNR-RE17 BVNR-RE17-28 17 20 PG16 225 mm 650 mm

BVNR-RE23 BVNR-RE23-32 23 25 PG21 28,5 mm 70mm

BVNR-RE29 BVNR-RE29-44 29 32 PG29 37,0 mm 710mm

BVNR-RE36 BVNR-RE36-50 36 40 PG36 47,0 mm 840 mm

BVNR-RE48 BVNR-RE48-65 48 50 PG48 59,3 mm 900 mm

— Jubilee Clip de acero brillante — IP68 en lado de tubo ondulado, en lado

galvanizado de tubo hasta IP68 con sellante

— Disponible con o sin Jubilee Clip

VSG
Empalme de conexion para tubos flexibles

— Disefado para conexion 6ptima de tubos de PMA

Referencia Referencia Para tamafio de tubo Longitud
IP66 @ |IP68 @ |DN métrica | & exterior total

BVSGD-12126T | BVSGR-1212 12 16 23,5 mm 66,0 mm
BVSGD-17176T | BVSGR-1717 17 20 29,5 mm 87,0 mm
BVSGD-2323GT | BVSGR-2323 23 25 37,0 mm 103,0 mm
BVSGD-20296T | BVSGR-2929 29 32 44,0 mm 100,0 mm
BVSGD-36366T | BVSGR-3636 36 40 53,5 mm 130,0 mm
BVSGD-4848GT | BVSGR-4848 48 50 66,0 mm 133,0 mm

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante de
la referencia.

@ IP68GT disponible. Agregue “GT” a la
referencia o insértelo antes del tamafio
de abrazadera (p. €j., BYNR-REM162GT,
BVNR-REM162GT-24)
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Productos especiales
Racores metalicos

MPNK

Racor metdlico para tubos PMA, rosca métrica
— Para aplicaciones a temperaturas elevadas

— Adecuado para elevados requisitos mecanicos

Referencia Rosca Para tamaiio Para perfil de < interior Longitud
metal métrica de tubo DN tamaiio de tubo min. de la rosca
MPNK-M160 M16x 1,5 10 T 12,0 mm
MPNK MPNK-M162 M6 X1, 2 T 12,0 mm
" MPNK-M207 T 14,0 mm
ml\'/‘IPNK-M253 ; B
MPNK-M329 M32x 1,5 29 G 80mm

— Latén niquelado

— Juntas fabricadas con silicio

— Introduccidn facil de hilos y cables

— Conexidn a prueba de vibraciones a
tubos PMAFLEX

— Muy buenas propiedades quimicas

- IP68
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Productos especiales
Codos adaptadores

MAVIK
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MAVI
Codo adaptador especial 45°, rosca métrica
— Cuando se requiere un cierto angulo de salida de cable
— Adecuado para racores PMA, especialmente para racores con proteccion contra traccion VNZ
— Permite distintas posiciones de montaje:
— Con una tuerca de bloqueo detras de un agujero de paso
— En orificios roscados (tuerca de bloqueo en lado MAVI para posicionamiento)
— Con acoplamiento giratorio SCA

Rosca métrica Longitud de rosca Longitud
Referencia interior exterior exterior & exterior total
MAVI-M20/01 M20 x 1,5 M20 x 1,5 10,0 mm 35,0 mm 45,0 mm
MAVI-M25/01 | M25x15 M25x 1,5 11,0 mm 390 mm 51,0 mm
MAVI-M32/01 | M32x15 M32x 15 13,0 mm 46,0 mm 540 mm
MAVI-M40/01 | M40x15 M40 X 1,5 13,0 mm 55,0 mm 62,0 mm
MAVI-M50/01 | M50x 15 M50 X 1,5 14,0 mm 65,0 mm 750 mm
MAVI-M63/01 | M63x 15 M63 x 1,5 14,0 mm 80,0 mm 840 mm
— Aluminio niquelado (otros materiales, — Alta resistencia de rosca y conexion — Intervalo de temperaturas:
p. €j. acero inoxidable o latén niquelado, al sistema -60°Ca+105°C
disponibles bajo pedido) — IP68 estatico/IP67 dindmico

MAVIK

Codo adaptador posicionamiento 45°, rosca métrica

— Cuando se requiere un cierto angulo de salida de cable

— Adecuado para racores PMA, especialmente para racores con proteccion contra traccion VNZ

— La contratuerca permite el posicionamiento exacto de la direccion de salida en los orificios roscados

Rosca métrica Longitud de rosca Longitud
Referencia interior exterior exterior & exterior total
MAVIK-M20/01 M20x 1,5 M20x 1,5 10,0 mm 35,0 mm 52,0 mm
MAVIK-M25/01 X1,5 M25x 1,5 11,0 mm 58,0 mm
MAVIK-M32/01 x1,5 M32x 15 13,0 mm 61,0 mm
MAVIK-M40/01 | M40x 15 M40 X 1,5 13,0 mm 69,5 mm
MAVIK-M50/01 | M50x 15 M50 x 1,5 14,0 mm 83,0 mm
MAVIK-M63/01 | M63x 15 M63 x 1,5 14,0 mm 92,0 mm
— Adaptador fabricado con aluminio — Alta resistencia de rosca y conexion

niquelado (otros materiales disponibles al sistema

bajo pedido, p. e]. acero inoxidable o — |P68 estatico/IP67 dindmico

latén niquelado), contratuerca fabricada — Intervalo de temperaturas:

con latén niquelado —60°Ca+105°C



Productos especiales
Adaptadores giratorios y de posicionamiento

SWA

Adaptador giratorio con sellado especial, rosca métrica/PG metalica

— Permite a los racores PMA girar libremente en aplicaciones que necesitan ocasionalmente ese movimiento

— Adecuado para racores PMA con rosca metalica

Rosca Longitud Longitud
Referencia métrica de rosca & exterior total
SWA-M16-10 M16x 1,5 10,0 mm 23,0 mm 37,5 mm
SWA SWA-M20-10 M20x1,5 10,0 mm 27,0 mm 38,5 mm
SWA-M25-11 M25x1,5 11,0 mm 32,0 mm 41,0 mm
SWA-M32-13 M32x1,5 13,0 mm 45,0 mm 46,5 mm
SWA-M40-13 M40 1,5 13,0 mm 55,0 mm 475 mm
SWA-M50-14 M50 1,5 14,0 mm 59,0 mm 49,5 mm
SWA-M63-14 M63x 1,5 14,0 mm 75,0 mm 52,0 mm
Rosca Longitud Longitud
Referencia PG de rosca & exterior total
SWA-P09 09 15,0 mm 23,0 mm 44,5 mm
SWA-P11 o 15,0 mm 27,0 mm 455 mm
SWA-P16 16 15,0 mm 32,0 mm 48,0 mm
SWA-P21 21 15,0 mm 40,0 mm 51,0 mm
SWAP29 |29 15,0 mm 50,0 mm 52,0 mm
SWA-P36 15,0 mm 59,0 mm 55,0 mm
SWA-P48 15,0 mm 70,0 mm 55,0 mm
— Latén niquelado — IP68 e IP69K

— Con proteccion de arista de rosca — Intervalo de temperaturas: =40 °C a +105 °C

SCA

Adaptador de posicionamiento, rosca metalica métrica/PG

— Permite el posicionamiento facil de racores de codo con rosca metalica

— Adecuado para racores PMA con rosca metalica (Métrica: Rosca metdlica grande)

Rosca Longitud Longitud

Referencia métrica de rosca & exterior total
SCA-M16-10 M16x 1,5 10,0 mm 22,0 mm 32,0 mm
SCA SCA-M20-10 M20x1,5 10,0 mm 26,0 mm 33,0 mm
SCA-M25-11 M25x1,5 11,0 mm 32,0 mm 35,0 mm
SCA-M32-13 M32x1,5 13,0 mm 39,0 mm 39,5 mm
SCA-M40-13 M40 1,5 13,0 mm 50,0 mm 41,0 mm
SCA-M50-14 M50 1,5 14,0 mm 59,0 mm 435 mm
SCA-M63-14 M63x 1,5 14,0 mm 75,0 mm 455 mm
Rosca Longitud Longitud

Referencia PG de rosca & exterior total
SCA-P09 09 12,0 mm 22,0 mm 35,0 mm
SCA-P11 o 12,0 mm 26,0 mm 36,0 mm
SCA-P16 13,0 mm 29,0 mm 38,0 mm
SCA-P21 14,0 mm 39,0 mm 4,0 mm
SCA-P29 29 14,0 mm 44,0 mm 42,5 mm
SCA-P36 £ 17,0 mm 59,0 mm 49,0 mm
SCA-P48 48 17,0 mm 69,0 mm 50,5 mm

— Laton niquelado

— Con proteccion de arista de rosca

— Intervalo de temperaturas:

— Alto pare de apriete — IP68 e IP6IK —40°Ca+105°C
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Accesorios
Para soluciones flexibles y de facil aplicacion

Accesorios

Introduccion 6/3
Juntas planas 6/4.
Clips 6/5
Proteccion contra impacto de agua 6/5
Tapas de cierre 6/6
Reductores 6/6
Ampliadores 6/7
Reductores 6/7
Tornillos de cierre 6/9
Tuercas 6/10
Soportes 6/12.
Semicarcasas 6/12
Sistemas de soporte 6/13
Guias para soportes del sistema 6/13
Abrazaderas para tubo 6/14
Soportes del sistema 6/15
Terminaciones de tubos 6/16
Manguitos para proteger de la abrasion 6/17
Herramientas 6/17
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Accesorios
Introduccion

Para soluciones flexibles y de facil aplicacion. PMA ofrece
una gran variedad de accesorios para completar el sistema
de proteccion de cables PMA.

Ofrecemos tuercas fabricadas en poliamida o metalicas,
reductores y ampliadores de rosca, adaptadores de tubo,
adaptadores giratorios y distintas clips de montaje para
tubos. Todos estos productos ayudaran a crear una linea de
PMA para nuestros clientes aun mas flexible y facil de aplicar.
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Accesorios

Juntas planas

SVN4

6/4

Catélogo técnico | PMA

SVN4

Juntas planas

— Para sellar roscas metalicas o de poliamida de accesorios de PMA

— Para proteccion de estanqueidad hasta IP68

— Para sellado permanente de areas de contacto irregulares y rugosas

alrededor del orificio de la rosca o cuando no hay medidas constructivas para juntas téricas

Referencia

Para rosca
métrica

& interior

& exterior

Grosor

SVN4-M12

SVN4-M63

M12x1,5

M20 x 1,5

M25x 1,5

M40x 1,5

M50 x 1,5

M63x 1,5

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

15

15

mm
mm

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

15

mm

mm

15

1,5

mm

1,5

mm

15

mm

1,5

mm

1,5

mm

Referencia

Para rosca
PG

Grosor

SVN4-07

SVN4-48

1,56

mm

15

mm

1,5

mm

1,5

mm

15

mm

1,5

mm

1,5

mm

15

mm

15

mm

1,5

mm

Referencia

GAS

Grosor

SVN4-G00

SVN4-G09

59,6 mm

69,0 mm

15

mm

15

mm

15

mm

1,5

mm

1,5

mm

1,5

mm

15

mm

1,5

mm

— NBR reforzado con fibras de aramida

(sin amianto)

— Intervalo de temperaturas:
—-50°Ca +200 °C,

a corto plazo hasta +350 °C

Nota

En funcién de los tamarios de brida, las juntas
planas para rosca pueden tener distintas
anchuras. En pedidos de recambios, indique
el racor para el cual se necesita la junta.



Accesorios
Clips de sujecion, proteccion contra impacto de agua

AFN2

Clip de seguridad universal

— Preinstalada en racores IP66 e IP68GT de PMA

— Permite un facil ensamblaje a presion de los tubos PMA

Referencia Para tamaiio de Tubo

gris oscuro DN perfil Anchura Longitud Grosor
AFN2-07GT 07 G+T  |14,0 mm 7,0 mm

AFN2 AFN2-10GT 10 G+T  |175 mm 8,0 mm

AFN2-12GT 12 G+T  |205 mm 73 mm
AFN2-17GT 17 G+T  |265 mm 8,0 mm
AFN2-23GT 23 G+T  |34,0 mm 1,8 mm
AFN2-29GT 29 G+T  |40,5 mm 1,8 mm
AFN2-36GT 36 G+T  |50,0 mm 9,5 mm
AFN2-48GT 48 G+T  |62,0 mm 9,5 mm
OVN2

Clip ovalada

— Proporciona una fijacion fiable de tubos PMA dentro de accesorios IP68 de PMA
Referencia Para tamaiio de Tubo

gris oscuro DN perfil Anchura Longitud Grosor
OVN2-07 07 G+T 14,0 mm 6,0 mm
OVN2-10 10 G+T  |175 mm 70 mm

OVN2 OVN2-12 12 G+T  |21,0 mm 6,0 mm

OVN2-17 7 G+T  |265 mm 7,0 mm
OVN2-23 23 G+T  |340 mm 10,5 mm
OVN2-29 29 G+T  |405 mm 10,5 mm
OVN2-36 £ G+T  |495 mm 8,5 mm
OVN2-48 48 G+T  |62,0 mm 47,0 mm 8,5 mm
WPS

Proteccién contra impacto de agua
— Mayor proteccién de accesorios PMAFIX contra impacto de chorros de agua (mayor proteccion hasta IP69K)
— Para mayores requisitos de proteccion de estanqueidad con respecto a limpieza a alta presion/con chorro

de vapor

Referencia Para tamaiio de Tubo

negro DN perfil & exterior Grosor
WPS WPS-DN10 10 G+T  |22,0 mm 8,0 mm

WPS-DN12 12 G+T 260 mm 8,0 mm

WPS-DN17 17 G+T  |33,0 mm 8,0 mm

WPS-DN23 23 G+T  |40,0 mm 9.0 mm

WPS-DN29 29 G+T  |47,0 mm 9,5 mm

WPS-DN36 36 G+T  |59,0 mm 10,0 mm

WPS-DN48 48 G+T  |710 mm 10,0 mm

— Basado en el sistema PMAFIX IP68 — Se puede usar en instalaciones de

— Proteccion de dos piezas contra impacto modernizacion

de agua con tapdn de cierre con clic
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ACCesorios
Tapas de cierre, reductores

NVN3

Tapa de cierre, reforzada

— Adecuado para racores PMAFIX (serie “V”) y tubos corrugados PMA
— Para proteccion de estanqueidad IP68 estatica/IP67 dinamica

Para tamafio de Tubo
Referencia DN métrica | Longitud
NVN3-07 07 10 9,0 mm
NVN3 NVN3-09 10 12 9,0 mm

NVN3-11 12 16 12,0 mm
NVN3-16 17 23 16,5 mm
NVN3-21 23 25 13,0 mm
NVN3-29 29 32 14,0 mm
NVN3-36 36 40 17,5 mm
NVN3-48 48 50 17,5 mm

— Elastémero de poliéster especialmente — Sin halégenos ni cadmio — Intervalo de temperaturas:

modificado — Valido para ambos perfiles de tubos, -40°Ca+105°C
finos (T) y gruesos (G)
NFN3

Tapa de cierre
— Adecuado para racores PMAFIX (serie “F”) y tubos corrugados de PMA
— Para proteccion de estanqueidad IP67 estatica/IP65 dinamica

Para tamafio de Tubo

Referencia DN métrica | Longitud
NFN3-07 07 10 9,0 mm

NFN3 NFN3-09 10 12 9,0 mm
NFN3-11 12 16 9,0 mm
NFN3-16 17 23 9,0 mm
NFN3-21 23 25 9,0 mm
NFN3-29 29 32 9,0 mm
NFN3-36 36 40 11,0 mm
NFN3-48 48 50 11,0 mm
— Elastémero de poliéster especialmente — Sin haldgenos ni cadmio — Intervalo de temperaturas:

modificado — Valido para perfiles de tubos finos (T) y —40°Ca+105°C
gruesos (G)
NR
= Reductor, PG
? iy f* — Reduccion de orificios roscados o de paso para tornillos con menor tamafo de rosca PG
@‘-'J “:ﬂ i Rosca exterior | Rosca interior
- o J Referencia PG PG Longitud & interior O exterior

1109N " 09 22,5 mm 10,5 mm 24,5 mm
1300N | 135 09 15,0 mm 10,0 mm 26,0 mm

NR 131N 1 24,0 mm 11,5 mm 26,0 mm
1609N 09 16,0 mm 10,0 mm 29,0 mm
1611N 1 16,0 mm 11,5 mm 290 mm
1613N 135 27,0 mm 13,5 mm 290 mm
2113N 135 160 mm 135 mm 35,5 mm
216N 21 16 16,0 mm 15,5 mm 35,5 mm
2921N 29 21 17,0 mm 22,0 mm 43,0 mm
3629N 36 29 24,0 mm 30,5 mm 54,0 mm
— Poliamida 6 de alta calidad, reforzada — Intervalo de temperaturas:

con fibra de vidrio -30°Ca+100°C
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Accesorios

Ampliadores, reductores

ME

ME

Ampliador, latén, rosca métrica

— Para ampliar una rosca existente

Rosca exterior Rosca interior Tamaiio Longitud
Referencia métrica  longitud |métrica  longitud | de llave & interior total
M12M16M M12x1,5 |50mm M16x 1,5 | 7,0 mm 18 mm 8,0 mm 16,0 mm
M16M20M Mi6x1,5 |50mm  |M20x15 |75mm |22 mm 12,0 mm 16,5 mm
M20M25M M20x15 |6,0mm |M25x15 |8,0mm |27 mm 15,0 mm 18,5 mm
M25M32M M25x15 |70mm  |M32x15 |9.0mm |34 mm 21,0 mm 20,5 mm
M32M40M M32x15 |80mm |M40x1,5 [100mm |42 mm 26,0 mm 235 mm
M40M50M M40x15 |80mm |M50x15 |130mm |52 mm 34,0 mm 30,0 mm
M50MB3M M50x15 |9,0mm  |M63x1,5 |16,0mm |65 mm 44,0 mm 32,5 mm

— Latdn niquelado
— Forma hexagonal

— Intervalo de temperaturas:

—60°Ca+200°C

MR

Reductor, latén, rosca métrica

— Reduccién de orificios roscados o de paso para tornillos con menor tamafo de rosca

Referencia Referencia Rosca exterior | Rosca interior
estandar hexagonal métrica métrica
M16M12M M16M12M/6 M16x 1,5 M12x 1,5
M20M12M M20M12M/6 M12x 1,5
M20M16M M20M16M/6 M16x 1,5
M25M16M M25M16M/6 M16x 1,5
M25M20M M25M20M/6 M20 x 1,5
M32M20M M32M20M/6 M20 x 1,5
M32M25M M32M25M/6 M25x 1,5
M40M25M M40M25M/6 M25x 1,5
M40M32M M40M32M/6 M32x 1,5
M50M32M M50M32M/6 M32x 1,5
M50M40M M50M40M/6 M40 x 1,5
M63M40M M63M40M/6 M40 x 1,5
M63M50M M63M50M/6 M63 x 1,5 M50 x 1,5

— Laton niquelado

— Intervalo de temperaturas:

-60°Ca+200°C

— Forma redonda sin junta tdrica,
forma hexagonal con junta térica

PMA | Catélogo técnico
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Accesorios
Ampliadores, reductores

ME
Ampliador, latén, rosca PG

— Para ampliar una rosca existente

Referencia Rosca exterior Rosca interior Longitud
metal, estandar | PG longitud | PG longitud | O exterior total
0709M 07 5,0 mm 09 7,0 mm 17,0 mm 15,0 mm
0911M 09 6.0mm |11 70mm 20,0 mm 16,5 mm
ME 0913M 09 6.0mm |13 75mm | 22,0 mm 17,5 mm
1113M 1 6.omm |13 gomm |22,0 mm 175 mm
1116M 1 6,5mm |16 85mm | 240 mm 19,0 mm
1121M 1 6,5mm |21 10,0mm | 30,0 mm 21,0 mm
1316M 13,5 6,5mm |16 75mm | 240 mm 19,0 mm
1321M 13,5 65mm |21 85mm  |30,0 mm 21,0 mm
1621M 16 65mm |21 85mm  |30,0 mm 21,0 mm
1629M 16 65mm |29 momm |39,0 mm 22,5 mm
2129M 21 70mm |29 15mm  |39,0 mm 23,0 mm
2936M 29 8omm |36 12,0mm | 50,0 mm 27,5 mm
4248M 2 10,0mm |48 170mm | 64,0 mm 33,0 mm

— Latén niquelado
— Intervalo de temperaturas: —60 °C a +200 °C

MR
Reductor, latén, rosca PG

— Reduccién de orificios roscados o de paso para tornillos con menor tamafo de rosca

Referencia Rosca exterior Rosca interior Longitud
metal, estandar | PG longitud | PG & exterior total

0907M 09 6,0 mm 07 17,0 mm 8,5 mm
1107M 1 60mm |07 20,0 mm 8,5 mm
1100M 1 6,0mm |09 20,0 mm 8,5 mm
1307M 13,5 65mm |07 22,0 mm 9,0 mm
1300M 13,5 6,5mm |09 22,0 mm 9,0 mm
1311M 13,5 65mm |11 22,0 mm 9,0 mm
1607M 16 6,5mm |07 24,0 mm 9,5 mm
1609M 16 6,5mm |09 24,0 mm 9,5 mm
1611M 16 65mm |11 24,0 mm 9,5 mm
1613M 16 6,5mm | 135 24,0 mm 9,5 mm
2111M 21 70mm |11 30,0 mm 10,0 mm
2113M 21 70mm 135 30,0 mm 10,0 mm
2116M 21 70mm |16 30,0 mm 10,0 mm
2916M 29 8gomm |16 39,0 mm 11,5 mm
2921M 29 gomm |21 39,0 mm 11,5 mm
3621M 36 90mm |21 50,0 mm 12,5 mm
3620M 36 90mm |29 50,0 mm 12,5 mm
4229M 42 100mm |29 57,0 mm 14,0 mm
4236M 42 100mm |36 57,0 mm 14,0 mm
4836M 48 10,0mm |36 64,0 mm 14,0 mm
4842M 48 10,0mm |42 64,0 mm 14,0 mm

— Latén niquelado
— Intervalo de temperaturas: —60 °C a +200 °C
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Accesorios

Tornillos de cierre

514

514

Tornillo de cierre, rosca métrica/PG

— Para cerrar orificios roscados no usados

Referencia Para rosca Longitud
gris métrica O exterior Altura de la rosca
514-M12 M12x 1,5 15,0 mm 10,0 mm 6,0 mm
'514-M16 M6 %15 20,0 mm 6,0 mm
514-M20 M20x1,5 24,0 mm 6,0 mm
'514-M25 M25x1,5 30,0 mm 8,0 mm
514-M32 M32x1,5 37,0 mm 8,0 mm
514-M40 M40 1,5 46,0 mm 8,0 mm
514-M50 M50 1,5 56,0 mm 10,0 mm
514-M63 M63x 1,5 70,0 mm 17,0 mm 12,0 mm
Referencia Pararosca Longitud
gris PG ) exterior Altura de la rosca
514-07 6,0 mm
'514-09 6,0 mm
51411 6,0 mm
51413 6,0 mm
'514-16 6,0 mm
51421 8,0 mm
51429 8,0 mm
'514-36 10,0 mm
'514-48 17,0 mm 12,0 mm

— Poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio

— Sin haldgenos ni cadmio

- IP54

— Intervalo de temperaturas: =30 °C a +100 °C
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Accesorios
Tuercas
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MN

Tuerca hexagonal, poliamida, rosca métrica/PG

Referencia Referencia Para rosca Tamaiio

negro gris métrica de llave Altura

BMIN-M12 GMN-M12 M12x1,5 17 mm 50 mm

“BMN-M16 GMN-M16 ' 50 om
“BMIN-M20 GMN-M20 56 om
“BMIN-M25 GMN-M25 60 om
“BMIN-M32 GMN-M32 70mm
“BMIN-M40 GMN-M40 70mm
“BMIN-M50 GMN-M50 80 om
“BMIN-M63 GMN-M63 I M63x1,5 75 mm 80 mom
Referencia Referencia Para rosca Tamaiio

negro gris PG de llave Altura

BMN-07 5,0 mm

“BMIN-09 50 om
“BMIN-11 50 om
“BMIN-13 60 om
“BMIN-16 60 om
“BMN-21 70mm
'BMIN-29 70mm
'BMIN-36 80 om
“BMIN-48 80 om

— Poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio

— Altos pares de apriete



Accesorios
Tuercas

MM
Tuerca hexagonal, latén, rosca métrica/PG

Para rosca Tamaiio Altura
Referencia métrica de llave (min.)
GMM-M12 M12x 1,5 15 mm 2,8 mm
GMM-M16 M16x 1,5 19 mm 2,8 mm
GMM-M20 M20 x 1,5 24 mm 3,0 mm
GMM-M25 M25x 1,5 30 mm 3,5 mm
GMM-M32 M32x 1,5 36 mm 4,0 mm
GMM-M40 M40 x 1,5 46 mm 45 mm
GMM-M50 M50 x 1,5 60 mm 50 mm
GMM-M63 M63 x 1,5 70 mm 55 mm

Para rosca Tamaiio Altura
Referencia PG de llave (min.)
GMM-07 07 15 mm 2,8 mm
GMM-09 09 18 mm 2,8 mm
GMM-11 " 21 mm 3,0 mm
GMM-13 13,5 23 mm 3,0 mm
GMM-16 16 26 mm 3,0 mm
GMM-21 21 32 mm 3,5 mm
GMM-29 29 41 mm 4,0 mm
GMM-36 36 51 mm 5,0 mm
GMM-42 42 60 mm 5,0 mm
GMM-48 48 64 mm 55 mm

— Laton niquelado
— Méximo par posible
— Conexion al sistema segura
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Accesorios
Soportes

VH
‘ Soporte

‘ — Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

Referencia Referencia Referencia Para tamaiio de Tubo Tornillos
Soporte @ |Clip © |Completo @ |DN métrica | Anchura x Altura x Profundidad | de fijacion
BVH-17-010 BVH-17-020 BVH-17-000 17 20 35x36x36 mm 6 x M5
25,‘ P
VH 32 6x M5
'BVH-36-010  |BVH-36-020  |BVH-36-000 |36 40 6x M5
'BVH-48-010 | BVH-48-020  |BVH-48-000 |48 50 66x72x60 mm 6xM5
— Descarga de tension axial 6ptima con — Con tapa de seguridad adecuada para
perfil integrado instalacion cenital
— Es posible una fijacién variable gracias a — Altas fuerzas de retencion

seis orificios, seguro contra giros

GN
Sistema de soportes

- Para fijacion de tubos junto con sistemas de barras, particularmente en aplicaciones de traccién y maquinaria

Referencia Referencia Para tamafio de Tubo

perfil fino, negro perfil grueso, negro | DN métrica | & exterior Anchura

BGN-S12T - 12 s 20 mm

BGN-S17T BGN-S176 | 17 an Ga
en BGN-S23T BGN-S236 | 03 e G

BGN-S29T BGN-S296 | 29 35 A

BGN-S36T _ 36 40 %5 mm

- BGN-S366 | 36 40 340 mm

BGN-S48T - s 50 s

- BGN-5486 | 48 50 340 mm

- BGN-S706 | 70 80 935 mm 380 mm

— Fija tubos contra movimientos axiales

— Permite el giro radial del Tubo

— Especialmente adecuado para
aplicaciones dindmicas, tiene aristas
redondeadas

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante del
n.° de referencia.
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Accesorios

Sistema de soporte, guias

Referencia Referencia Para tamaiio de Tubo Tornillos
negro gris DN métrica | Anchura x Altura x Profundidad | de fijacion
BFH-07-0 SFH-07-0 07 10 17,0x21,5%20,0 mm 1xM4

'BFH-10-0 SFH10-0 |10 12

FH-0 BFH-12-0 SFH-12-0 16

'BFH-17-0 SFH-17-0 20

'BFH-23-0 'SFH-23-0 25

'BFH-29-0 'SFH-29-0 29 32

'BFH-36-0 'SFH-36-0 136 40

'BFH-48-0 'SFH-48-0 48 50 67,5 68,0 X 20,0 mm 1x M6

FH-0

Sistema de soporte de una pieza

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones industriales

— Descarga de tension axial 6ptima con — Altas fuerzas de retencion

perfil integrado — Montaje rapido con un solo orificio de
— Adecuado para instalaciones cenitales, fijacion

tiene tapa de seguridad — Para guia para soporte de sistema FHS

FHS
Guia para sistema de soportes

— Para ensamblaje flexible de soportes del sistema de una pieza y/o fijacién de varios tamafios de tubo

FHS

Referencia Referencia Para sistema
negro gris de soporte Longitud x Altura x Profundidad
BFHS-00 SFHS-00 FH-DN-0 275,0x15,5x 25,0 mm

ion adicional o separadores

SFHS-PH

Soporte de posicion con tornillos

BFHS-PH1

SFHS-PH1

Separadores

— Poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
— Construccion extremadamente robusta

— Alta rigidez

— Hay disponibles posicionadores y separadores

PMA | Catélogo técnico
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ACCesorios
Abrazaderas para tubo

GL
Abrazadera para tubo, de una pieza

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones generales

Referencia Referencia Para tamafio de Tubo Tornillos
negro gris DN métrica | Anchura de fijacion
BGL-07 10 25,0 m 1xM4
'BGL-10 12 xma
'BGL-12 16 1x M4
'BGLA7 20 ixms
'B6L-23 |23 25 ixms
'B6L-29 29 32 ixme
— Un perfil integrado proporciona descarga — Permite girar el tubo, lo que evita
de tension axial esfuerzos de torsion
— Es posible la fijacion previa del tubo
GH
Abrazadera para tubo, de una pieza
- Para fabricacion de maquinaria e instalaciones generales
Referencia Referencia Para tamafio de Tubo Tornillos
negro gris DN métrica | Anchura de fijacion
23 25 16,0 mm 2 x M5
|29 3 19,0 mm axm6
|36 40 24,0 mm axm6
48 50 24,0 mm axm6
|56 68 26,0 mm axms
|70 80 30,0 mm axms
95 106 30,0 mm 2 x M8
— Un perfil integrado proporciona descarga — Permite girar el tubo, lo que evita — Es posible la fijacion previa del tubo
de tension axial esfuerzos de torsion — Permite la fijacién permanente con
2 tornillos
SGB
Abrazadera para tubo
— Para fijacion de tubos estaticos
Para tamafio de Tubo Tornillos
Referencia DN métrica | Anchura de fijacion
SGB-07 10 1xM4
'SGB-09 12 1xM4
SGB 'SGB-11 16 1x M4
'SGB-16 20 16,0 mm 1xM5
'56B-21 23 25 16,0 mm 1xM5
'S6B-29 29 32 19,0 mm 1xM6
'sGB-36 36 40 19,0 mm 1XM6
s6B-48 48 50 19,0 mm 1xM6
— Acero galvanizado — Conexidn sin problemas a tubos PMA — Intervalo de temperaturas:
— Perfil de elastémero (EPDM) libre de — Buena resistencia al ozono y al —40°Ca+120°C
halégenos envejecimiento
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Accesorios

Soportes del sistema

GPS

GP

@ Reemplace “B”, que significa Negro,
por “S” para indicar Gris delante del

n.° de referencia.

GPS

Sistema de soporte de una pieza, apilable

— En la fabricacion de vehiculos ferroviarios, abricacion de maquinaria pesada y otras aplicaciones

con elevados requisitos mecanicos

Para tamaiio de Tubo
Referencia DN métrica DIN-DN Anchura Altura Profundidad
BGPS-12/01* 12 16 2 70,0 mm 51 30,0 mm
'BGPS-17 7 20 2 51 30,0 mm
'BGPS-23 25 2 51,0 mm 30,0 mm
'BGPS-29 29 32 3 65,0 mm 30,0 mm
'BGPS-36 36 40 3 65,0 mm 30,0 mm
'BGPS-48 48 50 4 92,5 mm 30,0 mm
'BGPS-56 56 68 4 15,0 mm 92,5 mm 30,0 mm

*Este tamafo se suministraré con un inserto de semicarcasa.

— Disefio pesado, altas fuerzas de

con elevados requisitos mecanicos

— Especialmente adecuado para aplic.

— Contenido de entrega: Sistema de

retencion dindmicas, tiene aristas redondeadas soportes y 2 tornillos para asegurar
— Aplicable con guias C metalicas estandar — Las siguientes anchuras nominales se la tapa (opcional); sin accesorios de
— Clip para facil premontaje y montaje final pueden combinar para apilado: DN 12 montaje
con DN 17 + 23, DN 17 con DN 23,
DN 29 con DN 36, DN 48 con DN 56
GP
Sistema de soportes, apilable
J — En la fabricacién de vehiculos ferroviarios, fabricacién de maquinaria pesada y otras aplicaciones

Para tamaiio de Tubo

Referencia @ |DN métrica | Anchura Altura Profundidad

BGP-17 17 20 475 mm 66,0 mm 36,0 mm

'BGP-23 23 25 475 mm 66,0 mm %0mm
'BGP-29 29 32 615 mm 66,0 mm %0mm
'BGP-36 36 40 615 mm 66,0 mm %0mm
'BGP-48 48 50 76,0 mm 66,0 mm %0mm
'BGP-566 56 68 870 mm 78,0 mm %0mm

— Posibilidades de apilado variable, tiene
un sistema de “Bloque” que garantiza

una alta rigidez

— Fija tubos contra movimientos axiales

— Permite el giro radial del tubo

— Especialmente adecuado para aplic.
dinédmicas, tiene aristas redondeadas

— Diversas posibilidades de soporte

— Contenido de entrega: Soporte del
sistema con tornillos de montaje; sin
accesorios de montaje

PMA | Catélogo técnico
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Accesorios

Terminaciones de tubos

RKS

CT

6/16
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RKS

Manguito terminal de tubo

— Para terminacion del extremo de un tubo limpio que no requiere ningun racor

Referencia Para tamaiio de Tubo

negro DN métrica | & interior & exterior Longitud

RKS-07 10 12,5 mm 16,0 mm

'RKS-10 12 15,5 mm %0 mm
'RKS-12 16 200 om
'RKS-17 20 13,0 mm 24,0 mm 20 am
'RKS-23 23 25 20,0 mm 32,0 mm 220 om
'RKS-29 29 32 250 mm 38,0 mm 220om
'RKS-36 36 40 33,0 mm 46,0 mm 250 om
'RKS-48 48 50 450 mm 58,0 mm 250 om
'RKS-56 56 68 54,0 mm 71,0 mm 280 m
CT

Terminacion de tubo

— Para sellado de cables e hilos a la salida de tubos corrugados PMA

— Evita la entrada de suciedad vy liquidos

— Se puede fijar adicionalmente con bridas para cable

Referencia Para tamaiio de tubo | Intervalo de

negro DN métrica |temperaturas | Longitud Altura

BCT-10 10 12 13,0 mm

BCT12 |12 16 %0 mm
'BCT-A7 20 20 mm
'BCT-23 25 280 om
'BCT-29 32 340 mm
'BCT-36 36 40 16-20 mm  |55,0 mm 2o0m

— Caucho de neopreno

— Intervalo de temperaturas: =30 °C a +120 °C



Accesorios
Manguitos para proteger de la abrasion, herramientas

SS/SV

Manguito de proteccion contra la abrasion

— Proteccion frente a la abrasion para tubos corrugados en posiciones expuestas a desgaste por rozamiento
— Aumenta la vida de los tubos que estan en movimiento

Referencia Para tamaiio de Tubo

negro DN métrica | exterior Longitud
BSS-17 17 20 22,0 mm
'BSS-23 23 25 26,0 mm
'BSS-29 29 32 26,0 mm
'BSS-36 36 40 30,0 mm
'BSS-48 48 50 30,0 mm
'BSS-566 56 68 33,0 mm
'BSV-706 70 80 108,0 mm 60,0 mm
EWZ

Herramienta de insercién

— Adecuada para insertar cables o hilos en tubos del sistema divisible PMA o en otros tubos con abertura

— Disefada con una forma manejable y equipada con una practica empufadura para encajar a presion o
con un orificio para sujetar directamente los cables

Referencia Referencia Para tamaiio de
negro con orificio | negro con maneta | Tubo DN Anchura x Longitud x Profundidad
Ewz EWZ-02 EWZ-03 75-34 17,7 x45,2x 71,9 mm
— Poliamida 6.6
— Color: negro
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Accesorios
Herramientas

PMACUT

PMACUT
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PMACUT

Herramienta de corte para tubos, DN 07-48

— Se puede usar para cortar todos los tubos PMA

— Permite un corte preciso y recto alrededor del corrugado

Referencia Referencia Intervalo Para tamaiio de Tubo
Herramienta de corte | Hoja de repuesto de corte DN
PMACUT-38 FP-38 0-38 mm 07-29
PMACUT-52 FP-52 0-52 mm 23-48
— Metalico
— Color: Rojo
PMACUT

Herramienta de corte para tubos, DN 56-125

— Se puede usar para cortar todos los tubos PMA con anchuras nominales grandes

— Permite un corte preciso y recto en la parte superior de las ondulaciones

— Alto nivel de seguridad con hoja retractil

Referencia

Para tamaiio de Tubo

Herramienta de corte | DN métrica | Longitud x Anchura x Profundidad
PMACUT-DN56 56 68 337x101x15 mm
PMACUT-DN70 70 80 350x110x 15 mm
PMACUT-DN95 95 106 400x 142 x20 mm
PMACUT-DN125 125 146 443 x182x20 mm

— Aluminio
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PMA TAMANO JUMBO
Caracteristicas técnicas

Mayores tamanos para grandes soluciones. Cuando necesita tubos
de tamanos mayores para proteger sus cables, le proporcionamos
una amplia seleccion de tubos y racores de gran tamano.

La linea de productos JUMBO de PMA incluye una gama
de productos de proteccion de cables de gran tamafo.
Siete tipos de tubos fabricados con materias primas para
proporcionar prestaciones éptimas en distintas aplicaciones y
accesorios compatibles.

— Tubos de poliamida y poliuretano PMA JUMBO con
grandes anchuras nominales DN56, 70, 95, 125
(tubos PA6 — PCL, CYL, VCS, VOH)

(tubos PA12 — PIS, PCS)
(tubos PU — PUE)

— El racor PMAGRIP vy los accesorios roscados, empalmes
de racor BGG (rectos) y BGO (90°), consiguen un grado
de sellado IP50, e IP65 con un anillo de sellado de tubo,
mientras que los empalmes BGGV (recto) y BGOV (90°)
ofrecen un grado de sellado IP68

Material

Los tubos se fabrican con PAB, PA12 y PU especialmente
formulados

Accesorios fabricados con poliamida 6 especialmente
formulada

Autoextinguible

Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS
Muy buenas propiedades quimicas

Intervalo de temperaturas:

PA6 —40 °C a +105 °C, a corto plazo hasta +160 °C
PA12 —-40 °C a +95 °C, a corto plazo hasta +150 °C

PU -60 °C a +50 °C

Caracteristicas

Alta resistencia a impactos

Todos los tubos JUMBO de PMA son de perfil grueso (G)
Los tipos de tubo PIS y VCS estan homologados por
UL en tamanos extragrandes (JUMBO) para su uso con
accesorios de racores.
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PMA TAMANO JUMBO
Tubos, tamanos grandes

Referencia Referencia Tamaiio de tubo Radio PU
negro gris DN métrica | J interior & exterior Est./Dinéam. metro
PCLG-56B PCLG-565 56 68 56,3 mm 67,2 mm 130/— mm 30
o T o | | L, S
= - o o s e O L
sl — s o o e T AT -
Tubos JUMBO PMAFLEX
[ PIHG-565 56 68 56,3 mm 67,2 mm 110/270 mm | 30
Certificaciones PIHG-70S 170 80 672 mm | 796 mm | 150/350 mm |30
= S o s R PP e
. PIHG-1255 1125 146 1265 mm | 1465 mm | 350/480 mm |20
VOHG-56B VOHG-565 56 68 55,5 mm 67,2 mm 135/~ mm 10
"VOHG-70B VOHG-70S 170 80 670 mm | 800 mm | 200~mm |10
"VOHG-958 VOHG-955 lo5 106 905 mm | 1060 mm | 300~mm |10
"VOHG-1258 VOHG-1258 125 146 1260 mm | 1465 mm | 480~ mm | 6
VCSG-568 VCSG-565 56 68 561 mm 67,2 mm 150/~ mm 30
'VCSG-70B VCSG-70S 70 80 66,5 mm | 800 mm | 200~mm |10
o e i e T A
'PCSG-56B PCSG-565 56 68 561 mm 67,2 mm 130/280 mm |30
'PCSG-70B PCSG-70S 170 80 66,5 mm | 800 mm | 170/360 mm |10
PCSG-95B | PCSG-955 lo5 106 910 mm  |1060mm | 250/470 mm |10
56 68
170 80
CYLG-56B CYLG-565 56 68 56,3 mm 67,2 mm 120/— mm
e o B A e
'CYLG-90B 106 '
"CYLG-1258 CYLG-125S 1125 146
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— Véanse tubos adicionales y otros
tamafios en la guia de tubos



PMA TAMANO JUMBO
Racores con brida PMAGRIP

GG

Brida recta

— Grado de proteccion: IP50 sin anillo de sellado de tubo (IP65 con anillo de sellado de tubo)

Referencia Referencia Para tamaiio de tubo

negro gris DN métrica | Anchura Altura Profundidad

BGG-56 68 82,0 mm 97,0 mm 42,0 mm

'BGG-70 80 480mm
ca 'BGG-95 106 53,0 mm

'BGG-125 SG6-125 146 - 194,0 mm 790 mm

Certificaciones

c“ us

— Junta de brida FGO4 fabricada con
EPDM, estandar para aplicaciones
interiores y exteriores

— Junta de brida FGO4/01 fabricada
con NBR, opcional para aplicaciones
interiores con requisitos quimicos

especiales

GO

Brida para codo de 90°

— Intervalo de temperaturas con FGO4:

-40°Ca+105°C

— Intervalo de temperaturas con FGO4/01:

-25°Ca+70°C

— Contenido de entrega: brida, abrazaderas
de fijacion (incl. 2 tornillos), junta de
brida (FGO4 o0 FGO4/01), anillo de
sellado de tubo (opcional para IP65)

— Grado de proteccion: IP50 sin anillo de sellado de tubo (IP65 con anillo de sellado de tubo)

Referencia Referencia Para tamaiio de tubo

negro gris DN métrica | Anchura Altura Profundidad

BGO-56 SG0-56 56 68 82,0 mm 97,0 mm 101,0 mm

'BGO-70 560-70 |70 80 97,0 mm 1140 mm 150 mm
'BGO-95 560-95 95 106 1260 mm  |1460 mm  |1490 mm

— Junta de brida FGO4 fabricada con
EPDM, estandar para aplicaciones
interiores y exteriores

— Junta de brida FGO4/01 fabricada
con NBR, opcional para aplicaciones
interiores con requisitos quimicos
especiales

— Intervalo de temperaturas con FGO4:
—40°Ca+105°C

— Intervalo de temperaturas con FG04/01:
-25°Ca+70°C

— Contenido de suministro: pieza de brida,
abrazaderas de fijacion (incl. 2 tornillos),
junta de brida (FGO4 o0 FGO4/01), anillo
de sellado de tubo (opcional para IP65)

Certificaciones

Mo
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PMA TAMANO JUMBO
Racores con brida PMAGRIP

GGV

Brida recta

con altos requisitos de sellado y seguridad

— En la fabricacién de vehiculos ferroviarios, asi como en una amplia gama de aplicaciones industriales

Referencia Para tamaiio de tubo
negro, IP68 DN métrica | Anchura Altura Profundidad
BGGV-56 68 82,0 42,0 mm
aav 'BGGV-70 80 o7 80 mm
'BGGV-95 106 126,0 mm 146,0 mm 30 om

Certificaciones

[:“ us

#

— Junta de brida FGO4 fabricada con
EPDM, estandar para aplicaciones
interiores y exteriores

— Junta de brida FGO4/01 fabricada
con NBR bajo pedido, opcional para
aplicaciones interiores con requisitos
quimicos especiales

— Grado de proteccion: IP68, IP69K con
sellado de tubo NVN3

— Intervalo de temperaturas con FG04:
-40°Ca+105°C

-25°Ca+70°C

GOV
Brida para codo de 90°

— Intervalo de temperaturas con FG04/01:

— Sila temperatura de la aplicacion es
superior a 70 °C recomendamos usar
un manguito de soporte de tubo interno
adicional (BES)

— Contenido de suministro: pieza de brida,
abrazaderas de fijacion (incl. 2 tornillos),
junta de tubo (NVN3), junta de brida
(FGO4 0 FGO4/01)

— En la fabricacién de vehiculos ferroviarios, asi como en una amplia gama de aplicaciones industriales

con altos requisitos de sellado y seguridad

Referencia Para tamaiio de tubo
negro, IP68 DN métrica | Anchura Altura Profundidad
BGOV-56 68 82,0 mm 97,0 mm 101,0 mm
Gov 'BGOV-70 80 womm
'BGOV-95 106 omm  |1490mm

Certificaciones

M Bus
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— Junta de brida FGO4 fabricada con
EPDM, estandar para aplicaciones
interiores y exteriores

— Grado de proteccion: IP68, IP6IK con
sellado de tubo NVN3
— Intervalo de temperaturas con FG04:

— Junta de brida FGO4/01 fabricada -40°Ca+105°C
con NBR bajo pedido, opcional para — Intervalo de temperaturas con FG04/01:
aplicaciones interiores con requisitos -25°Ca+70°C

quimicos especiales

— Sila temperatura de la aplicacion es
superior a 70 °C recomendamos usar
un manguito de soporte de tubo interno
adicional (BES)

— Contenido de suministro: pieza de brida,
abrazaderas de fijacion (incl. 2 tornillos),
junta de tubo (NVN3), junta de brida
(FGO4 0 FGO4/01)



PMA TAMANO JUMBO
Racores roscados PMAGRIP

GG

Racor recto con abrazaderas de sujecion, rosca métrica/PG
— Grado de proteccion: IP50 sin anillo de sellado de tubo (IP65 con anillo de sellado de tubo)

Referencia Referencia Para tamafio de tubo | Longitud Longitud
negro gris Longitud | DN métrica |delarosca < exterior total
BGG-M6356 SGG-M6356 M63x 1,5 |56 68 18,0 mm 98,0 mm 57,5 mm
BGG-P3656 SGG-P3656 PG 36 56 68 18,0 mm 98,0 mm 57,3 mm

— Contenido de entrega: Pieza roscada, abrazaderas de fijacion

(incl. 2 tornillos), anillo de sellado de tubo (opcional para IP65)

Gl

Racor recto con abrazaderas de sujecion, rosca hembra métrica

— Grado de proteccion: IP50 sin anillo de sellado de tubo (IP65 con anillo de sellado de tubo)
Referencia Referencia Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
negro gris Longitud | DN métrica | de larosca & exterior total
BGI-M7556 SGI-M7556 M75x1,5 |56 ‘68 15,0 mm 98,0 mm 53,3 mm

— Contenido de entrega: Pieza roscada, abrazaderas de fijacion
(incl. 2 tornillos), anillo de sellado de tubo (opcional para IP65)
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PMA TAMANO JUMBO
Abrazaderas para tubo, anillos de sellado de tubo,
accesorios para tamano grande

SGS

SGO3

7/8
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GH

Abrazadera para tubo, de una pieza

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones generales

Referencia Referencia Para tamaiio de tubo Tornillos

negro gris DN métrica | Anchura de fijacion

BGH-56 68 26,0 m 2x M8
'BGH-70 80 2xms
'BGH-95 106 2xM8

— Un perfil integrado proporciona descarga

de tension axial

— Permite girar el tubo, evitando asf

esfuerzos de torsion

SGS
Abrazadera para

— Para fijacion de

tubo
tubos estaticos

— Es posible la fijacion previa del tubo
— Permite la fijacion permanente con

2 tornillos

— Para otros tamafios de abrazaderas para

tubo BGH, véase la pagina 6/14

Para tamaiio de tubo Tornillos

Referencia DN métrica | Anchura x Altura x Profundidad | de fijacion

SGS-36 36 40 2x M6
'SGS-48 50 12xMe
'SGS-56 56 68 2x M8
'SGS70 70 80  |1300x850x240 mm 2x M8
'SGS-95 95 106 |156,0x110,0x240 mm 2x M8
'SGS-125 125 146 200,0X152,0x240 mm 2x M8

— Acero galvanizado
— Perfil de elastémero
halégenos

(EPDM) libre de

— Conexidn sin problemas a tubos PMA

SGO3

Anillo de sellado de tubo

— Se usa en el extremo del tubo para sellado entre bridas PMAGRIP GG/GO/Gl y tubos JUMBO PMA

— Buena resistencia
envejecimiento

al ozonoy al

— Intervalo de temperaturas:
-40°Ca+120°C

Para tamafio de tubo
Referencia DN métrica | J interior & exterior Grosor
SG03-56 56 68 49,5 mm 61,0 mm 1,5 mm
1560370 70 80 615 mm 740 mm 15 mm
15603-95 95 106 86,0 mm 102,0 mm 15 mm
'5603-125 125 146 122,0 mm 142,0 mm 20 mm
— Caucho de nitrilo NBR

— Intervalo de temperaturas: —40 °C a +105 °C
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Sistema divisible PMA

Permite modificar aplicaciones ya instaladas sin necesidad

de desconectar los cables

Sistema divisible PMA

Caracteristicas técnicas 8/3
Tubos 8/4.
Racores 8/5
Tuercas 8/5
Derivaciones T e Y 8/6

PMA | Catélogo técnico  8/1




8/2  Catdlogo técnico | PMA



Sistema divisible PMA
Caracteristicas técnicas

Sistema divisible de una sola pieza. La solucion perfecta para
reparaciones y modificaciones. Es compatible con todos los

tubos PMA.

PMA ofrece un sistema divisible basado en anchuras
nominales estandar de PMA.

Esto permite la combinacién libre de tubos divisibles PACOF
y PPCOF con accesorios PMAFIX Pro, PMAFIX y PMA Smart
Line. Los accesorios del sistema divisible PMA permiten mo-
dificar los cables en instalaciones existentes sin desconectar-
los. Ademas, todos los tubos de PMA (también de abertura)
son compatibles con los accesorios del sistema divisible.

Material

Tubos fabricados con PA 6 especialmente formulada

y polipropileno

Accesorios fabricados con poliamida 6 especialmente
formulada

Color: Negro

Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS
Intervalo de temperaturas:

Tubos: -40 °C a +160 °C

Racores: —40 °C a +100 °C min.

Caracteristicas

Répida instalacion

El tubo se puede instalar en el racor antes de cerrarlo
Alta resistencia a impactos

Alta resistencia a la traccion

Vélido para perfiles de tubos finos (T) y gruesos (G)
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Sistema divisible PMA
Tubos

PACOF

flexible, divisible

— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones generales
— Para modificar y reparar sin problemas

Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro DN métrico | J interior & exterior estatico metro
PACOF-07B 07 10 50
PACOF PACOF-10B 12 50
PACOF-12B 12 16 50
Grado PACOF PACOF-17B 17 20 50
e " PACOF-23B 23 25 50
ductilidad e e
PACOF-29B 29 32 50
fatiga por flexién alterna e e
e e e PACOF-36B 40 42,4 mm 30
resistencia a la compresion o
PACOF-48B 50 54 30
e e "PACOF-708 80 79,0 mm 10
resistencia a la intemperie
— Poliamida 6 especialmente modificada — Buena ductilidad — Intervalo de temperaturas:
— Se puede abriry cerrar de nuevo en — Buena resistencia a la compresion —-40°Ca +105 °C,
direccion longitudinal en cualquier — Libre de haldgenos, cumple las directivas a corto plazo hasta +160 °C
momento REACH + RoHS —IP50
PPCOF
flexible, divisible
— Para fabricacion de maquinaria e instalaciones generales
— Para modificar y reparar sin problemas
Referencia Tamaiio de Tubo Radio PU
negro DN métrico | O interior & exterior estatico metro
PPCOF-07B 07 10 50
PPCOF PPCOF-10B 10 12 50
PPCOF-12B 12 16 50
Grado PPCOF PPCOF-17B 17 20 50
e " PPCOF-23B 23 25 50
ductilidad
PPCOF-29B 32 50
fatiga por flexion alterna =~~~ e
PPCOF-36B 40 30
resistencia a la compresion o
e PPCOF-48B 50 30
e g tomperatura PPCOF-70B 80 78,0 mm 10
resistencia a la intemperie
e e — Polipropileno PP especialmente — Buena resistencia a la flexion alterna
modificado — Intervalo de temperaturas:
— Se puede abriry cerrar de nuevo en —20°Ca +105 °C,
direccion longitudinal en cualquier a corto plazo hasta +150 °C
momento - IP50
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Sistema divisible PMA
Racores, tuercas

LNO, patente

LN

LNO

Racor divisible recto, de una pieza, rosca métrica

— Compatible con tubos estandar, de abertura y divisibles de PMA con anchuras nominales estandar

— Para instalaciones industriales, fabricaciéon de maquinaria, asi como en instalaciones eléctricas y domésticas

— Para instalaciones de modernizacién o reparacion

Referencia Rosca Para tamaiio de Tubo | Longitud Longitud
negro, IP54 métrica DN métrico | de rosca total
M 10 12 37,5 mm
W 12 16 95mm
M20x1,5 12 16 95 mm
17 20 85mm
17 20 445 mm
23 25 525 om
23 25 560 om
29 32 6,0 m
29 32 650 om
36 40 %5 mom
BLNO-M508 M50 1,5 48 50 22,0 mm 85 mm
- P54
— Especial: También es posible la instalacion
a presion del tubo en un racor preinstalado
LN
Tuerca divisible, rosca métrica
— Compatible con racores divisibles de PMA, tipo BLNO
— Para instalaciones de modernizacion o reparacion
Referencia Rosca Para usar con
negro métrica Racor divisible & exterior Anchura
BLN-M16 BLNO-M160 BLNO-M162 21,5 mm 8,0 mm

M16x 1,5

M32x1,5

M50 x 1,5

BLN-M50

BLNO-M508

BLNO-M329

44,5 mm

— Intervalo de temperaturas: —40 °C a +100 °C,

a corto plazo hasta +130 °C
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Sistema divisible PMA
Derivaciones T, Y

LTO

Derivaciéon T divisible, de una pieza

— Compatible con tubos estandar, de abertura y divisibles de PMA con anchuras nominales estandar

— Para instalaciones industriales, fabricacién de maquinaria, asi como en instalaciones eléctricas y domésticas

— Para instalaciones de modernizacién o reparacion

Referencia 3x tamaiios de tubo
negro, IP40 DN métrico
LTO, patente BLT0-070707 07 10
BLTO-101010 10 12
BLTO-121212 12 16
BLTO-171717 17 20
BLT0-232323 |23 25
BLT0-202029 |29 32
~ P40

— El'tubo se puede instalar antes de
cerrar el racor

LYO

Derivacion Y divisible, de una pieza

— Compatible con tubos estandar, de abertura y divisibles de PMA con anchuras nominales estandar

— Para instalaciones industriales, fabricacién de maquinaria, asi como en instalaciones eléctricas y domésticas

- Para instalaciones de modernizacién o reparacion

Referencia 1x tamaiio de Tubo 2x tamaiios de Tubo
negro, IP40 DN métrico | DN métrico
LYo BLY0-100707 12 07 10
BLY0-121010 16 10 12
BLYO-171212 20 12 16
BLY0-231717 25 17 20
BLYO-292917 |17 20 29 32

- 1P40
— Eltubo se puede instalar antes de
cerrar el racor
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Racores PMA Smart Line
Modernos, versatiles y atractivos

Racores PMA Smart Line

Caracteristicas técnicas 9/3
Cadigos de referencia 9/5
Codigos de tamafio 9/6
Instalacion 9/6
Racores: rosca métrica/poliamida 97
Racores: Rosca PG/poliamida 9/8
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IP66 para PMA Smart Line
Caracteristicas técnicas

Moderna, versatil y atractiva. Diseno funcional y moderno con
una excelente relacion calidad-precio. Adecuado para fabricacion
de maquinaria e instalacion y construccion industrial.

Las caracteristicas mas destacadas de la gama Smart Line Material

son su disefio en una sola pieza, su proteccion IP66 y su — Accesorios fabricados con poliamida 6 especialmente
rapida y sencilla instalacion. Otras caracteristicas, como su formulada

disefio moderno y funcional y una excelente relacién precio/ — Autoextinguible

prestaciones, hacen de esta linea de productos una solucion — Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS
muy atractiva. — Intervalo de temperaturas:

—45 °C a +105 °C, a corto plazo hasta +150 °C

Caracteristicas

— Alta resistencia a impactos

— Buena resistencia al arrancamiento de tubo

— Conexion a prueba de vibraciones a tubos PMA

— Vaélido para perfiles de tubos finos (T) y gruesos (G)

— Para evitar una apertura inesperada, solo se pueden
desmontar con un destornillador
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PMA Smart Line
Caracteristicas técnicas

P66

IP66 estaticas
IP54 dinamicas

— Racor de una pieza
— Método de sellado conico
— Labio de sellado integrado en brida de rosca
— Facil instalacion “a presion”
— Listo para la instalacion (el racor se suministra con
elementos de blogqueo activados) patente

-

g = Longitud de larosca A = Longitud total

A

g = Longitud de larosca A x B = Dimensiones externas
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PMA Smart Line
Caodigos de referencia

Codigos de referencia

ALND -

M 20 7

o

Cadigo de tubo PMA (Tabla 1)

Codigo de rosca (Tabla 2)

Tipo de rosca:
P =Rosca PG
M= Rosca métrica

Modo de proteccion contra
entrada de cuerpos extraiios
IP66 estdtico/IP54 dindmico

Serie:

N = Recto

W= Codo de 45°
W= Codo de 90°

Tipo: PMA Smart Line

Color:
A = Negro
S =Gris

Series de Racores

N = Recto

W = Codo de 90°
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PMA Smart Line
Caodigos de tamano, instalacion

Tabla 1 Tabla 2

Codigos de tubos Codigos de roscas

Anchura nominal | Tamaio métrico | Codigo PMA Rosca métrica Codigo PMA Rosca PG Codigo PMA

07 10 M M12x1,5

o o e

i 16 o

P 20 .

e e e

P o .

e o .

48 - 50 e VE3 1 & os |
PG48 P48 ...........................................

Instalacion IP66

1 2

A = Tubo
B = Racor

Tire del tubo (A) ligeramente para asegurarse de que el mecanismo de bloqueo Para desenganchar el mecanismo de bloqueo, use un destornillador de tamafio 1.
esté totalmente enganchado.
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PMA Smart Line

Racores, rosca métrica, poliamida

LND, patente

LAD, patente

LND

Racor recto, rosca métrica

Referencia Referencia Rosca Para tamafio de tubo | Longitud Longitud
negro, IP66 gris, IP66 métrica DN métrica | delarosca total
ALND-M120 SLND-M120 M12x1,5 10 12 11,0 mm 340 mm
ALND-M160 'SLND-M160 10 12 11,0 mm 340 mm
ALND-M162 'SLND-M162 12 16 11,0 mm 38,0 mm
ALND-M200 'SLND-M200 10 12 11,0 mm 340 mm
ALND-M202 'SLND-M202 12 16 11,0 mm 38,0 mm
ALND-M207 'SLND-M207 17 20 110 mm 4,0 mm
ALND-M257 'SLND-M257 17 20 12,0 mm 42,0 mm
ALND-M253 'SLND-M253 M25x 1,5 23 25 12,0 mm 455 mm
ALND-M323 'SLND-M323 M32x15 23 25 15,0 mm 48,5 mm
ALND-M329 'SLND-M329 M32x15 29 32 15,0 mm 50,5 mm
ALND-M409 'SLND-M409 M40 x 1,5 29 32 19,0 mm 545 mm
ALND-M406 'SLND-M406 M40 x 1,5 36 40 19,0 mm 60,5 mm
ALND-M506 'SLND-M506 M50 % 1,5 36 40 19,0 mm 61,0 mm
ALND-M508 'SLND-M508 M50 % 1,5 48 50 19,0 mm 61,0 mm
ALND-M638 'SLND-M638 M63x1,5 48 50 19,0 mm 61,0 mm
LAD

Racor codo de 45°, rosca métrica

Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
negro, IP66 gris, IP66 métrica DN métrica | delarosca externas
ALAD-M120 SLAD-M120 M12x1,5 10 12 11,0 mm 42,5x33,0 mm
ALAD-M160 'SLAD-M160 M6 % 1,5 10 12 11,0 mm 425x350 mm
ALAD-M162 'SLAD-M162 M6 % 1,5 12 16 11,0 mm 47,5x39,5 mm
ALAD-M202 'SLAD-M202 M20x1,5 12 16 11,0 mm 475x 41,5 mm
ALAD-M207 'SLAD-M207 17 20 11,0 mm 54,0 46,0 mm
ALAD-M257 'SLAD-M257 17 20 12,0 mm 55,0 48,5 mm
ALAD-M253 'SLAD-M253 M25x 1,5 23 25 12,0 mm 63,5555 mm
ALAD-M323 'SLAD-M323 M32x1,5 23 25 15,0 mm 67,0 60,0 mm
ALAD-M329 'SLAD-M329 M32x1,5 29 32 15,0 mm 72,5%x63,5 mm
ALAD-M409 'SLAD-M409 M40 1,5 29 32 19,0 mm 76,5% 66,5 mm
ALAD-M406 'SLAD-M406 M40 1,5 36 40 19,0 mm 87,5x78,0 mm
ALAD-M506 'SLAD-M506 M50 1,5 36 40 19,0 mm 88,0x82,0 mm
ALAD-M508 'SLAD-M508 M50 1,5 48 50 19,0 mm 97,5x88,0 mm
ALAD-M638 'SLAD-M638 M63x1,5 48 50 19,0 mm 97,5x 94,5 mm
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PMA Smart Line
Racores, rosca métrica y PG, poliamida

LWD
Racor codo de 90°, rosca métrica
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
negro, IP66 gris, IP66 métrica DN métrica | de larosca externas
ALWD-M120 SLWD-M120 M12x1,5 10 12 11,0 mm 33,0x36,5 mm
ALWD-M160 M6 %15 10 12 11,0 mm 33,0x38,5 mm
ALWD-M162 Mi6% 1,5 12 16 11,0 mm 37,5x 43,0 mm
LWD, patente ALWD-M202 x1,5 12 16 11,0 mm 37,5 45,0 mm
ALWD-M207 x1,5 17 20 11,0 mm 42,0x50,5 mm
ALWD-M257 M25 x 1,5 17 20 12,0 mm 43,0x53,0 mm
ALWD-M253 M25x1,5 23 25 12,0 mm 52,5x59,0 mm
ALWD-M323 M32x1,5 23 25 15,0 mm 56,0 62,5 mm
ALWD-M329 M32x 1,5 29 32 15,0 mm 62,5%69,0 mm
ALWD-M409 M40 x 1,5 29 32 19,0 mm 66,5x 72,0 mm
ALWD-M406 M40 X 1,5 36 40 19,0 mm 76,0x83,0 mm
ALWD-M506 M50 % 1,5 36 40 19,0 mm 76,0 X87,0 mm
ALWD-M508 M50 % 1,5 48 50 19,0 mm 89,0x92,5 mm
ALWD-M638 'SLWD-M638 M63x1,5 48 50 19,0 mm 89,0x 99,0 mm
LND
Racor recto, rosca PG
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Longitud
negro, IP66 gris, IP66 PG DN métrica | delarosca total
ALND-P070* SLND-PO70* 10 12 7,0 mm 44,0 mm
ALND-P090 SLN 10 12 1,0 mm 34,0 mm
ALND-P092* 12 16 8,0 mm 50,0 mm
LND, patente ALND-P110 10 12 8,0 mm 455 mm
ALND-P112 12 16 11,0 mm 38,0 mm
ALND-P132 12 16 1,0 mm 38,0 mm
ALND-P137 17 20 11,0 mm 4,0 mm
ALND-P167 17 20 11,0 mm 4,0 mm
ALND-P213 23 25 12,0 mm 455 mm
ALND-P299 29 29 32 12,0 mm 475 mm
ALND-P366 36 36 40 13,0 mm 545 mm
ALND-P488 SLND-P488 48 48 50 13,0 mm 55,0 mm

*Estos productos se suministraran con un adaptador de rosca.
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PMA Smart Line
Racores, rosca PG, poliamida

LAD
Racor codo de 45°, rosca PG
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
negro, IP66 gris, IP66 PG DN métrica | de larosca externas
ALAD-P090 SLAD-P090 09 10 12 11,0 mm 42,5x34,0 mm
ALAD-P112 SLAD-P112 |11 12 16 11,0 mm 47,5x 40,0 mm
ALAD-P132 'SLAD-P132 12 16 11,0 mm 47,5x 415 mm
LAD, patente ALAD-P137 'SLAD-P137 17 20 11,0 mm 54,0x 46,0 mm
ALAD-P167 'SLAD-P167 17 20 11,0 mm 540%47,0 mm
ALAD-P213 'SLAD-P213 21 23 25 12,0 mm 63,5x57,5 mm
ALAD-P299 'SLAD-P299 29 29 32 12,0 mm 69,5 65,0 mm
ALAD-P366 'SLAD-P366 36 36 40 13,0 mm 81,5x80,0 mm
ALAD-P488 'SLAD-P488 48 48 50 13,0 mm 91,5%93,0 mm
LWD
Racor codo de 90°, rosca PG
Referencia Referencia Rosca Para tamaiio de tubo | Longitud Dimensiones
negro, IP66 gris, IP66 DN métrica | de larosca externas
ALWD-P070* SLWD-P070* 10 12 7,0 mm 42,0x37,5 mm
ALWD-P090 10 12 11,0 mm 32,5x37,5 mm
ALWD-P092* SLWD-P092* 12 16 8,0 mm 48,0x 43,5 mm
LWD, patente ALWD-P110* 'SLWD-P110* 10 12 8,0 mm 44,0 40,0 mm
ALWD-P112 SLWD-P112 12 16 11,0 mm 36,5x43,5 mm
ALWD-P130* 'SLWD-P130* 10 12 9,0 mm 37,5 40,0 mm
ALWD-P132 12 16 11,0 mm 36,5x 45,0 mm
ALWD-P137 17 20 11,0 mm 41,0%50,5 mm
ALWD-P167 17 20 11,0 mm 41,0x51,5 mm
ALWD-P213 23 25 12,0 mm 52,0x61,0 mm
ALWD-P299 SLWD-P299 29 32 12,0 mm 58,5x70,5 mm
ALWD-P366 'SLWD-P366 36 40 13,0 mm 70,0x85,0 mm
ALWD-P488 'SLWD-P488 48 50 13,0 mm 83,0x97,5 mm

*Estos productos se suministraréan con un adaptador de rosca.
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PMAJACK Fundas trenzadas de poliamida y metalicas

Proteccion trenzada

PMAJACK Fundas trenzadas de poliamida y metalicas

Caracteristicas técnicas 10/3.
Fundas trenzadas de plastico 10/4
Terminaciones para fundas trenzadas 10/7
Racores 10/7
Fundas trenzadas de acero inoxidable 10/9.
Herramientas 10/9.
Racores 10110
Adaptadores 1010
Racores metdlicos especiales 10/11
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PMAJACK Fundas trenzadas de poliamida y metalicas

Caracteristicas técnicas

Proteccion trenzada. Fundas de poliamida, poliéster y acero,
un modo alternativo de agrupar y proteger cables eléctricos.

Fundas trenzadas de plastico fabricadas en poliéster y
poliamida, una solucidén alternativa para proteger y agrupar
cables. Este sistema de proteccién de cables de PMA
proporciona un modo sencillo de agrupar y proteger cables
e hilos contra la abrasion.

Hay varios tipos de fundas trenzadas que se adaptan a los
distintos requisitos y se complementan con una gama de
terminaciones para fundas para un ensamblaje sencillo y
limpio.

Material
— Fundas fabricadas con poliamida 6.6 o poliéster
— Terminaciones fabricadas con PA 6, aluminio o latén

— Libre de haldgenos, cumple las directivas REACH + RoHS

Caracteristicas
— Combustibilidad de fundas min. UL 94 V2
— Disefno de fundas: de acuerdo con DIN 65 164 partes 1+2
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PMAJACK
Fundas trenzadas de plastico

F.66

Funda trenzada

— @ monofilar: 0,28 mm para mejores propiedades contra la abrasion
— Cobertura: >90 %

Referencia Referencia Para Peso nom. Rango Rango
i negro gris DN terminacion por 100 m oper. & min. oper & max.
F.66.04SW F.66.04GR 04 |- 0,4 kg 3,0 mm 7,0 mm
F.66 'FGEOBSW 106 0,6 kg 50 mm 8,0 mm
'FG608SW |08 0,8 kg 7,0 mm 10,0 mm
Certificaciones FE6IOSW 110 1,0 kg 9,0 mm 13,0 mm
0 FE6I2SW 112 14 kg 11,0 mm 16,0 mm
. B\ Feciesw 116 17kg 15,0 mm 21,0 mm
'FG620SW 120 2,0kg 20,0 mm 26,0 mm
FB625SW 125 R-21/SRER-29 | 2,4 kg 24,0 mm 31,0 mm
 F.66.305W 130 R-21/SRER-29 | 3,5 kg 28,0 mm 38,0 mm
'FE6AOSW 140 |'sRER-29 4,2kg 38,0 mm 49,0 mm
'FG650SW 50 | SREV-40/SRER-50 | 5.1 kg 480 mm 65,0 mm
F66.70SW | F.66.70GR 170 | SREV-40/SRER-50 | 4,9 kg 48,0 mm 85,0 mm
— Poliamida 6.6 — Intervalo de temperaturas:
— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ 55 °Ca +135 °C,
ST2), NF F 16-101/ 102 (13/F2), a corto plazo hasta +160 °C

UL-Archivo E 125 619, EN45545-2 HL3

C.66

Funda trenzada

— @ monofilar: 0,28 mm para mejores propiedades contra la abrasion
— Cobertura: >75 %

Referencia Referencia Para Peso nom. Rango Rango

negro gris DN terminacion por 100 m oper. & min. oper & max.

C.66.10SW C.66.10GR 10 | SRER-06 0,7kg 8,0 mm 14,0 mm
'C.66125W .66.126GR 112 | SRER-06/SRER-16 | 0.9ky 9,0 mm 180 mm
'C.66.165W .66.16GR 116 | SRER-06/SRER-16 20 mm
'C.66.205W 0.66.206GR 120 | SRER-16/SRER-21 260 mm
C.66.255W 0.66.25GR 125 | SRER-16/SRER-21 280 mm
'C.66.305W .66.306R 130 | SRER-21/SRER-29 430 mm
C.66.40SW 0.66.40GR 140 |SRER-29 50 mm
'C.66.455W - 145 | SREV-40/SRER-50 4,0kg 40,0 mm 730 mm
— Poliamida 6.6 — Intervalo de temperaturas:
— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), -55°Ca+135 °C,

NF F 16-101/102 (13/F2), a corto plazo hasta +160 °C

EN45545-2 HL3
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PMAJACK
Fundas trenzadas de plastico

L.66

Funda trenzada

— @ monofilar: 0,25 mm
— Cobertura: >65 %

Referencia Referencia Para Peso nom. Rango Rango
negro gris DN terminacion por 100 m oper. & min. oper J max.
L.66.04SW L.66.04GR 04 - 0,4 kg 4,0 mm 5,0 mm
L.66.08SW L.66.08GR 08 SRER-06 0,5kg 5,0 mm 10,0 mm
L.66.10SW L.66.10GR 10 SRER-06 0,8 kg 7,0 mm 13,0 mm
L.66.16SW L.66.16GR 16 SRER-16 0,9 kg 11,0 mm 20,0 mm
L.66.20SW L.66.20GR 20 SRER-16 1,4 kg 17,0 mm 33,0 mm
L.66.255W L.66.25GR 25 SRER-21/SRER-29 1,5 kg 21,0 mm 34,0 mm
L.66.30SW L.66.30GR 30 SRER-21/SRER-29 1,8 kg 25,0 mm 45,0 mm
L.66.40SW L.66.40GR 40 SRER-29 1,9kg 31,0 mm 55,0 mm
L.66.50SW L.66.50GR 50 SREV-40/SRER-50 3,2 kg 58,0 mm 70,0 mm

— Poliamida 6.6 — Intervalo de temperaturas:

— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ST2), —-55°Ca+135 °C,

NF F 16-101/102 (13/F2), a corto plazo hasta +160 °C

EN45545-2 HL3

F.PX
Funda trenzada

— @ monofilar: 0,28 mm para mejores propiedades contra la abrasion

Referencia Para Peso nom. Rango Rango m
gris DN terminacion por 100 m oper. & min. oper J max.
F.PX.04GR 04 - 0,3kg 3,0 mm 7,0 mm
F.PX F.PX.06GR 06 |SRER-06 0,5 kg 50 mm 8,0 mm

F.PX.08GR 08 SRER-06 0,7 kg 7,0 mm 10,0 mm
F.PX.10GR 10 SRER-06 0,8 kg 9,0 mm 13,0 mm
F.PX12GR 12 SRER-06 1,1 kg 11,0 mm 16,0 mm
F.PX.16GR 16 SRER-16 1,3 kg 15,0 mm 21,0 mm
F.PX.20GR 20 SRER-16/SRER-21 1,5 kg 20,0 mm 26,0 mm
F.PX.25GR 25 SRER-16/SRER-21 2,0kg 24,0 mm 31,0 mm
F.PX.30GR 30 SRER-21/SRER-29 2,9kg 28,0 mm 38,0 mm
F.PX.40GR 40 SREV-40 3,1kg 38,0 mm 49,0 mm

— Poliéster — Intervalo de temperaturas:

— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ -50°Ca+120 °C,

ST2), NF F 16-101/102 (11/F2), a corto plazo hasta +150 °C

EN45545-2 HL3
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PMAJACK
Fundas trenzadas de plastico

L.PX

Funda trenzada

— @ monofilar: 0,22 mm
— Cobertura: >65 %

Referencia Referencia Para Peso nom. Rango Rango

negro gris DN terminacion por 100 m oper. & min. oper & max.

LPX.04SW LPX.04GR 04 |- 8,0 mm

L.PX "L.PX.08SW LPX.08GR 108 |SrER-06 100 mm

“LPX10sw LPX.10GR 110 | srer-06 140 mm
“LPX165W LPX.16GR 116 |SRER-16 200 mm
"LPX.20SW LPX.20GR 120 | SRER-16 280 mm
"LPX.255W LPX.256R 125 | SRER-21/SRER-29 340 mm
"LPX.30SW PX.30GR 130 | SRER-21/SRER-29 400 mm
"L.PX.40SW LPX.406R 140 |SRER-29 550 mm
"LPX.505W LPX.50GR 150 [SREV-40/SRER-50 | 27k 40,0 mm 680 mm
— Poliéster — Intervalo de temperaturas:

— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ -50°Ca+120 °C,

ST2), NF F 16-101/102 (11/F2), a corto plazo hasta +150 °C

EN45545-2 HL3

G.PX
‘ Funda trenzada abierta

| — Estructura abierta autoenrollable

— Para instalaciones de modernizacion

— Solapamiento: 90° (+40 °/-25°)

Referencia Unidad de embalaje | Peso nom. Rango recomendado
negro DN PU/m por 100 m < min. ) max.
G.PX G.PX.055W 05 |25 45 mm
G.PX.08SW 08 |25 7,0 mm
“G.PX.10SW 10 |25 9,0 mm
“G.PX13SW 13 |25 11,5 mm
“G.PX16SW 16 |25 14,5 mm
“G.PX19SW 19 |25 170 mm
"G.PX.255W 25 |25 225 mm
"G.PX.295W 29 |25 26,0 mm
'G.PX.325W 32 |25 29,0 mm
G.PX.385W 38 |25 340 mm
G.PX.50SW 50 |25 450 mm |55,0 mm
— Poliéster — Intervalo de temperaturas:
— Especificaciones: DIN 5510 (S4/SR2/ -55°Ca+150°C

ST2), NF F 16-101/102 (13/F2),
EN45545-2 HL3
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PMAJACK
Terminaciones de fundas trenzadas, racores

RER/REV

Terminaciéon para fundas trenzadas

— Para terminacion y fijacion de fundas trenzadas de plastico
— Adecuadas para: Fundas F.66, C.66, L.66, F.PX, L.PX

Referencia

gris DN | Al AA BI BA H L G S C
SRER-06 (x) 06 6,5 mm |13 mm |- - 183 mm (21 mm |33 mm |13 mm |6 mm

RER/REV

SRER-16 (x) 16 16 mm 24 mm - - 15 mm 25 mm 39 mm 15 mm 7 mm
SRER-21 (x) 21 22 mm (32 mm |- - 20 mm (29 mm |43 mm |15 mm |7 mm
SRER-29 (2) 29 30 mm (40 mm |- - 8 mm |29 mm |43 mm |39 mm |7 mm
SRER-50 (2) 50 50 mm (61 mm |- - 18 mm |29 mm |43 mm |50 mm |7 mm
SREV-40 (y) 40 47 mm (58 mm |34 mm |44 mm |20 mm |24 mm |44 mm |38 mm |10 mm
— Poliamida 6

— Consulte la configuracion exacta de la
funda y la terminacién en las hojas de
especificaciones de PMAJACK

RER REV RER
X = con un orificio de montaje y = con dos orificios de montaje z = con tres orificios de montaje
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PMAJACK
Terminaciones de fundas trenzadas, racores

BREIR

10/8
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BREIR

Racor para fundas de plastico, rosca hembra

— Para racores redondos

— Adecuadas para: Fundas F.66, C.66, L.66, F.PX, L.PX

Longitud | Para PMAJACK
Referencia derosca|F.66 C.66 L.66 | %] %}
negro DN UNEF FPX LPX |D1 ID B G g H D2
BREIR-U2916 | 16 1%6—18 | 12-20 | 12-25 | 16-25 | 36,2 mm | 20,5 mm | 10,5 mm | 36,5 mm | 9 mm 15mm |25 mm
BREIR-U3516 | 16 17%e6-18 | 12-20 | 12-25 | 16-25 [ 42,5mm | 20,5 mm | 11,5 mm | 37,5 mm | 9 mm 15 mm |25 mm
— Poliamida 6
MREIR
Racor para fundas de plastico, rosca hembra
- Para racores redondos
— Adecuadas para: Fundas F.66, C.66, L.66, F.PX, L.PX
Referencia Tamaiio de | Para PMAJACK %] %) %)
negro DN rosca UNEF | F.66 C.66 F.PX g D1 D2 L ID
MREIR-U3529 29 17618 25-40 ‘30+40 ‘25—40 29 mm | 40,0 mm| 40,5 mm| 37,5 mm|30,0 mm

— Aluminio anodizado negro

MREIR




PMAJACK
Fundas de acero inoxidable, herramientas

F.304

Funda de acero inoxidable
— Cobertura de superficie: >90%

Especificacion | Para tamaiio Rango Rango
Referencia de la funda de tubo DN oper. ¢ min. oper & max.
F.30410 24x7x03 |10 10,0 mm 18,0 mm
F.304.12 24x8x03 |12 10,0 mm 24,0 mm
F.304.17 24x12x03 |17 15,0 mm 28,0 mm
F.304.23 36x9x03 |23 21,0 mm 34,0 mm
F.304.29 36x11x03 |29 25,0 mm 40,0 mm
F.304.36 36x9x04 |36 32,0 mm 47,0 mm
F.304.48 48x10%04 |48 55,0 mm 80,0 mm

— Intervalo de temperaturas: =70 °C a +1000 °C

PMA-Tie-tool

Herramienta de sujecion para bridas metalicas

— Herramienta manual, con autobloqueo para aplicacion rapida

— Permite atar facilmente bridas para cable metalicas “PMA-Tie-tool”
- Para fijacion duradera sin deformacion

Para anchura
Referencia PMA-Tie-tool

PMA-Tie-tool 6,35 mm

PMA-Tie-tool

— Acero inoxidable
— Color: Negro

HSG

Herramienta de corte térmico

— Para cortar rapida y facilmente fundas trenzadas de plastico

— La herramienta mas pequefia de corte térmico para uso permanente
— Con borde fijo (area de trabajo de 30 mm)

Referencia Referencia
Herramienta de corte térmico Cinta de corte de repuesto
HSG HSG-00 HSG-00-5B

— Tension: 230 V-50 Hz (115 V-60 Hz)
— Rendimiento: 40 W
— Longitud del cable de conexi6n: 2 m
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PMAJACK
Racores, adaptadores

VEMD

Racor para tubos con funda trenzada, rosca metalica métrica/PG
Referencia Referencia Longitud Para tamaiio de tubo
con Band-It* con Jubilee Clip | métrica DN métrica | J exterior x Longitud
MVEMD-M406 MVEMD-M406/01 |40x 1,5 36 40 55,0x59,0 mm
MVEMD-M508 MVEMD-M508/01 | 40x 1,5 48 50 65,0x62,0 mm

- MVEMD-M6356/01 | 63 x 1,5 56 68 80,0x72,0 mm

VEMD

Referencia Referencia Longitud Para tamaiio de tubo
con Band-It* con Jubilee Clip | PG DN métrica | J exterior x Longitud
- MVEMD-P4856/01 | 48 56 68 80,0x72,0 mm

*Brida para cable metélica

— Aluminio niquelado
— IP66 hasta IP68 bajo pedido

VEMD con brida para cable metdlica “Band-It” (

i

El contenido de la entrega incluye
productos con marca azul.

—
B —r—

VEMD con Jubilee Clip

=[5

VEMD-RER

Adaptador para tubos con funda trenzada

Referencia Referencia Para tamafio de tubo

con Band-It* con Jubilee Clip | DN métrica | Anchura x Altura x Longitud
MVEMD-RER6 MVEMD-RER6/01 | 36 40 54,0 x 54,0 x 53,0 mm
'MVEMD-RER8 | MVEMD-RER8/01 |48 50 66,0 X66,0 X 53,0 mm

*Brida metdlica

VEMD-RER

— Aluminio niquelado
— IP66 en lado de tubo

VEMD-RER con brida metdlica “Band-It”

 ——
 ——

El contenido de la entrega incluye

duct I
VEMD-RER con Jubilee Clip productos con marca azu

., O

i i
C T ®
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PMAJACK
Racores metalicos especiales

MONK

Racor metdlico para tubos con funda trenzada, rosca métrica

— Para terminacion de tubos con funda trenzada

— Para aplicaciones a altas temperaturas y aplicaciones en dreas con virutas metalicas

calientes y proyeccion de chispas

Referencia Longitud Para tamaiio Para perfil Longitud
metal métrica de tubo DN de tubo < int. min. total
MONK MONK-M162 M16x1,5 12 T 12,0 mm 12,0 mm
MONK-M207 M20x1,5 7 T 16,0 mm 14,0 mm
MONK-M253 M25x1,5 23 G 19,0 mm 15,0 mm
MONK-M329 M32x1,5 29 G 26,5 mm 18,0 mm
MONK-M406 M40 1,5 36 G 35,0 mm 15,0 mm
MONK-M508 M50 1,5 48 G 45,0 mm 16,0 mm

— Laton niquelado

— Juntas fabricadas con silicio

PMA | Catalogo técnico
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Anexo técnico
Introduccion

Conforme a las normativas. Las investigaciones y pruebas
continuas son el motivo por el que PMA sigue estableciendo
nuevas normas y tendencias en proteccion de cables.

Los productos de PMA cumplen estandares y normativas en
todo el mundo.

Como pioneros en el terreno de protecciéon de cables,
siempre hemos dado alta prioridad a nuestras propias
instalaciones de pruebas y hemos introducido rigurosas
normas internas. Este enfoque ha permitido a PMA AG
ejercer una influencia significativa en el desarrollo de normas
internacionales. Los comités de normas encargados de los
sistemas de cables piden regularmente a nuestra empresa
asesoramiento o solicitan nuestra participacion como
miembros activos.

11/2  Catélogo técnico | PMA

Productos de alta calidad delaAalaZ

Desde elementos basicos a productos de alta tecnologia,
todos nuestros productos cumplen los requisitos de calidad
mas rigurosos.

Algunos de los mas sobresalientes son:

Resistencia a la temperatura, a la intemperie, a radiaciones
UV y a agentes quimicos

Alta resistencia al separacion por traccion del sistema
Excelentes caracteristicas de proteccion contra incendios
(combustibilidad, toxicidad y densidad de humo)

Excelente proteccion de estanqueidad hasta IP68 e IP69K
Vida de servicio extremadamente larga

Conforme con las principales normativas de productos
internacionales



Anexo técnico

Métodos de prueba IEC EN 61386

PMA DO 9.21-4425
IEC EN 61386

Prueba de flexiéon alterna con movimientos oscilantes
Esta norma se basa en una prueba de flexion alterna ciclica
(movimiento de oscilacién) de tubos bajo diversas condiciones
(temperatura). Los tubos se cargan y se evalian dinamicamente
en los limites de temperaturas de aplicacion superior e inferior.
Esta prueba se efectia basandose en IEC EN 61386. El
requisito minimo corresponde a las especificaciones de IEC EN
61386. Para PMA, esta prueba no se considera completada
para una evaluacion final hasta que se produzca agrietamiento
o fractura. El nimero de ciclos hasta la fractura determina la
resistencia a la fatiga del tubo.

PMA DO 9.21-4420

Prueba de flexién alterna

Esta norma describe una prueba de flexion alterna cicli-

ca con carga elastica adicional (movimiento de elevacion)
sobre tubos flexibles en condiciones ambientales estandar
(23 °C/50% de humedad relativa). El tubo se carga hasta su
fractura. El nimero de ciclos hasta la fractura determina la
resistencia a la fatiga del tubo.

PMA DO 9.21-4220

Prueba de flexién alterna

Esta norma describe una prueba de flexion ciclica (movimiento
de rotacién de trayectoria eliptica) sobre tubos flexibles en
condiciones ambientales estandar (23 °C/50% de humedad
relativa). El tubo se prueba hasta que falle. El nimero de ciclos
hasta la fractura determina la resistencia a la fatiga del tubo.

PMA DO = PMA Método de prueba interno

PMA | Catélogo técnico
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Anexo técnico

Métodos de prueba IEC EN 61386

PMA DO 9.21-4320
IEC EN 61386

Prueba de carga maxima

Esta norma describe la prueba de carga maxima sobre
tubos en condiciones ambientales estandar (23 °C/50% de
humedad relativa). El tubo se deforma una cantidad definida
entre dos placas. La fuerza restauradora establecida en un
tiempo especifico (por la relajacion del tubo) describe la
presién de aplastamiento o la resistencia a la compresion.

PMA DO 9.21-4610
IEC EN 61386

Prueba de separacién por tracciéon

Esta norma define la prueba de separacion por traccion del
sistema sobre tubos y racores en condiciones ambientales
estandar (23 °C/50% de humedad relativa). Los tubos se

montan con los racores de sistema apropiados. La resistencia

a la separacion por traccion del sistema se determina en una
prueba de traccion.

PMA DO 9.21-4330
IEC EN 61386

Prueba de impacto

Esta norma describe la prueba de resistencia a impactos
sobre tubos a diversas temperaturas. La muestra se coloca
sobre una placa de acero, centrada bajo una cabeza de
impacto con un perfil definido. La cabeza de impacto incide
sobre el centro de la superficie de muestra. En contraste
con las especificaciones internacionales, se determina el
comportamiento de deformacién (combado) en vez del
comportamiento de fractura. Se considera que se pasa

la prueba de impacto si no se puede detectar ninguna
fractura o agrietamiento después del impacto, ni ninguna
deformacién permanente excesiva del tubo conforme a las
especificaciones de PMA.

PMA DO = PMA Método de prueba interno
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Anexo téecnico
Métodos de prueba IEC EN 61386

PMA DO 9.21-4380

Prueba de flexién en frio

Esta norma describe la prueba de flexion sobre tubos a bajas
temperaturas. Las muestras se almacenan en un armario con
clima controlado a la temperatura de prueba especificada. La
carga se consigue girando la muestra alrededor de un mandril
de prueba con un diametro definido. Los diversos productos
se clasifican basandose en el diametro de mandril que se
puede conseguir.

D

AD/0D 5°

PMA DO 9.21-4360

Prueba de envejecimiento térmico

Esta norma describe una prueba de dobaldo sobre muestras
térmicamente envejecidas. Los tubos de prueba se
almacenan en un horno de clima controlado a la temperatura
de prueba especificada. Después de sacarlos del horno,

se enfrian a temperatura ambiente. La carga se consigue
girando la muestra alrededor de un cilindro de prueba con
un diametro definido. Los diferentes productos se clasifican
basandose en el diametro del cilindro que se puede
conseguir.

PMA DO 9.21-4430
IEC EN 61386

Autoextinguible

Esta norma describe una prueba de combustién sobre tubos
basandose en especificaciones internacionales. El tubo se
expone a una llama definida de un quemador estandar.

El tiempo de ignicion, el comportamiento de la propagacion
de la llama, asi como el tiempo de extincidén después de
apagar la fuente de llama son parametros fundamentales
para evaluar el comportamiento frente a las llamas de los
productos.

PMA DO = PMA Método de prueba interno
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Anexo téecnico
Proteccion de estanqueidad IEC 60529

Proteccion de estanqueidad (IP)
segun IEC 60529/DIN 40050

Grado de proteccion (IP)
Normativa para clasificar las prestaciones de los productos en
cuanto a la proteccién de estanqueidad.

iDistinto numero, distinta proteccién!

Por ejemplo, los productos clasificados como IPx8 no estan
protegidos automaticamente contra chorros de agua.

Las pruebas de inmersion para las clasificaciones IPx7 e IPx8
difieren de las pruebas de proteccion contra chorros de agua
para IPx6, IPx5 o IPx4.

Por lo tanto, los sistemas de proteccion de cable PMA se
prueban con respecto a distintos requisitos de sellado.

Productos PMA

PMAFIX PMAFIX PMAFIX

PMAFIX Pro |IP68+WPS |IP68/IP68GT | IP66 PMA Smart Line
*
- w: IPx4 | Salpicaduras de agua desde cualquier direccion [ ] [ ] [ ] [ ] [ )
—°\<: IPx5 | Chorro de agua en cualquier angulo o o o [ [
=——ciz=== | |Px6 | Chorro de agua fuerte desde cualquier dngulo [ ) [ ) @ @ o

[T—"7| P | inmersion (1 m, 30 min) ° ° ° - -

=
[‘p IPx8 | Inmersi6n en tiempo y presion > IPx7 @ o [ - -

< 80 bar ||pyoK Agua a alta presion (hasta 100 bares, 80 °C) P Py P ° °

L = Y desde cualquier éngulo

*Se puede cumplir EN 60529/DIN 40050 sin WPS (anillo de proteccion contra impacto del agua).
PMA recomienda el uso del anillo WPS para aplicaciones practicas sin problemas.

jLos productos de PMA ofrecen una proteccion completa! Hasta 100 bares
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Anexo técnico

Protecciones de estanqueidad IEC 60529

El primer digito significa:
Proteccién contra el polvo

El segundo digito significa:
Proteccion contra el agua

Polvo

Proteccion contra contacto y filtracion

Agua

Proteccion contra fluidos

de cuerpos extrafos
Grado de proteccion (contacto/objetos extranos)

Grado de proteccion (agua)

Sin proteccién

Sin proteccidn al contacto, sin
proteccion contra particulas y
objetos sélidos.

Sin proteccién

Sin proteccion contra el agua.

Proteccion contra
cuerpos extranos
grandes

Proteccion contra grandes dreas de
contacto con las manos y cuerpos
extraiios de & >50 mm.

Proteccién contra
goteo de agua

Proteccién contra gotas de agua
verticales.

Proteccidén contra
cuerpos extranos
medianos

Proteccion contra contacto con los
dedos, proteccion contra cuerpos
extrafios & > 12,5 mm.

Proteccién contra gotas
de agua inclinadas

Proteccién contra gotas de agua
inclinadas (cualquier < hasta 15°
respecto a la linea vertical).

Proteccidén contra
cuerpos extranos
pequenos

Proteccion contra contacto de
herramientas cuerpos extrafios,

alambres o similares de & >2,5 mm.

Proteccién contra
agua rociada

Proteccién contra agua pulverizada
desde un < de hasta 60° respecto
a la linea vertical.

Proteccién contra
particulas extrafias

Véase 3, pero & >1 mm.

Proteccion contra
salpicaduras de agua

Proteccion contra salpicaduras de
agua desde cualquier direccion.

Protegido contra
el polvo

Proteccién anticontacto completa.
Proteccidn contra depdsitos de polvo
en el interior.

Proteccién contra
chorros de agua

Proteccidn contra chorros de agua
desde cualquier <.

ofof~Hofof o

A prueba de polvo

Proteccion anticontacto completa.
Proteccion contra filtraciones de
polvo.

Proteccion contra
chorros de agua potentes

Proteccidn contra chorros de agua
potentes desde cualquier <.

Cumplimiento certificado por un laboratorio de ensayos independiente.
Documentos de aprobacion disponibles previa peticion en: pma-ch.info@tnb.com

Proteccién contra
inmersion

Proteccion contra penetracion del
agua a 1 m bajo el agua.

Proteccién contra
sumergimiento

Proteccion contra la presion del agua
durante un tiempo indefinido (segun
las necesidades del cliente).

SHof-Hofof-~Jofof-Jlo

Proteccién contra
limpieza a alta presioén

Proteccion contra agua desde
cualquier < con alta presion.
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Anexo técnico
Tabla de dimensiones de roscas

Rosca métrica

EN 60423

Métrica Paso D1 D2 Orificio —0/+0,3
600 Paso 10,16 mm mm
TN > mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Rosca PG
DIN 40430

D1 & D2 Orificio

11,28 mm

w o mm

mm

@ D1
fo b2
48 1,588 mm 59,3 mm 57,78 mm 59,8 mm
Rosca GAS
DIN 259 BI. 3, ISO 228/I
GAS Paso D1 D2 Orificio
550 Paso Va” 1,337 mm 13,157 mm 11,445 mm 13,4 mm
P [
2" 2,309 mm 59,614 mm 56,656 mm 60,2 mm
Rosca NPT
ANSI/ASME B1.20
NPT Paso Dl Orificio D2
600 Paso Y 1,411 mm 13,716 mm 13,9 mm
\(\ A& Qlsntmm o jii4 mmo e mmo
oDt % 484 mm |26670 mm |269 nm T
el afilar i S
o 625% 12209 mm 48,260 MM A8 MM e
90 “ 60,325 mm
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Anexo técnico
Tabla comparativa

I

_ AR

m‘ |

Roscas de diametro interior a tubos de diametro

interior.

Tubo

Racor métrico

Anchura nominal
DN

Diametro interior
mm (nom.) ID

Estandar métrica & interior nom. Tamaiio de rosca | Rosca metalica Rosca de poliamida

07 10 6,2 8,0

- . 96 . 80 ........
10 2 96 o
12 16 1120 o
12 16 (12,0 f30
7 20 1162 e
7 20 16,2 fw90
23 5 | 22,6 fw90
23 5 | 22,6 leao
29 2 29,0 feo0
29 2 | 29,0 la20
B 365 320 ..........................................
B P 365 390 ..........................................
B P 475 420 ..........................................
4850 475 ................................ : 30 .........................................
Tubo Racor PG

Anchura nominal Diametro interior

DN mm (nom.) ID

Estandar métrica  interior nom. Tamaiio de rosca | Rosca metalica (nom.)| Rosca de poliamida (nom.)

07 6,2 PGO7 -
10 196 PGO9 o5 |10
12 12,0 PG 25  lwo
[ - PG135 145
7 20 1162 PG16 65 |5
23 5 | 22,6 PG21 220  |2s
29 2 29,0 PG29 00 |35
36 w0 ] 36,5 PG36 w00  lws
= e - B B
48 0 | 475 PG48 a95  |s00

PMA | Catélogo técnico
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Anexo téecnico
Pares de apriete

Pares recomendados para accesorios de PMA

Para taladros roscados y con tuercas

Metalica* Poliamida ** Metalica* Poliamida
Longitud [Nm] [Nm] Longitud [Nm] [Nm]
M12 4,0 1,5 PGO7 35 15
M16 4,0 3,0 PGO9 4,0 15
M20 6,0 4,0 PG11 6,0 2,0
M25 8,0 6,0 PG13.5 6,0 2,5
M32 10,0 8,0 PG16 7,0 4,0
M40 15,0 9,0 PG21 8,0 50
M50 15,0 10,0 PG29 10,0 9,0
M63 15,0 10,0 PG36 15,0 15,0
PG48 15,0 15,0

* Combinacién de roscas: Metalica + metdlica
** Combinacion de roscas: Metélica + poliamida o poliamida + poliamida

Accesorios para proteccion contra traccion
Conforme a EN 50262

Conforme a DIN VDE 0619

Metalica Metalica
NVNZ-Mxxxx NVNZ-Mxxxx/P Poliamida Metalica Metalica Poliamida
NKNZ-Mxxxx NKNZ-Mxxxx/P S/BVNZ-Mxxxx NVNZ-Pxxxx NVNZ-Pxxxx/P S/BVNZ-Pxxxx
Longitud [Nm] EN [Nm] [Nm] EN Longitud [Nm] [Nm] [Nm]
M12 5,0 6,0 0,9 6,25 6,0 25
Mie 5,0 8,0 30 6,25 8,0 375
Mo 75 10,0 40 6,25 10,0 375
10,0 10,0 75 6,25 10,0 375
15,0 15,0 100 75 10,0 50
M40 20,0 20,0 100 10,0 15,0 75
‘Mso 20,0 20,0 100 10,0 20,0 75
Mes 20,0 20,0 100 10,0 30,0 75
Nota 10,0 40,0 75

Estos valores se han calibrado en
condiciones ambientales normales
(23 °C/50% de humedad relativa).

11/10

Catalogo técnico | PMA




Anexo téecnico
Informacion técnica de aplicacion

Nivel de llenado, directrices relevantes

Al usar sistemas de proteccion de cables surge la cuestion de
la capacidad del tubo o factor de llenado. Describe el grado
hasta el cual un tubo puede o deberia llenarse de cables y/o
conductores en funcién del area de la seccion transversal
disponible.

En todos los casos, PMA recomienda no superar el 70% de
la capacidad de un tubo (también deben tenerse en cuenta
las normativas y los procedimientos especificos para la
aplicacion).

Esto asegura que el funcionamiento no se vera perjudicado
innecesariamente por una mayor friccion entre los tubos
individuales en sistemas moviles dinamicos. Ademas, también
seria posible la instalacion posterior de conductoes y/o cables
adicionales si fuera necesario.

Instalaciéon de cableado: fijacion

PMA AG recomienda asegurar los sistemas de proteccion
de cables dejando un espacio de 300 a 500 mm entre los
soportes. Esta separacion puede variar segun la aplicacion
y la ubicacion. Esta recomendacion se aplica a todas las
dimensiones disponibles. Para grandes diametros, la mayor
carga debida a cables y conductores en el tubo se tiene

en cuenta siguiendo el espaciado sobre el soporte. PMA
suministra soportes de sistema adecuados para diversos
requisitos de resistencia y aplicaciones.

La norma europea EN 50343:2003-5.15 “Aplicaciones
ferroviarias — Material rodante — Reglas para instalacion de
cableado” especifica la siguiente separacion entre soportes
para fijar tubos:

Cableado horizontal: 300 mm

Cableado vertical: 500 mm

(También deberian tenerse en cuenta las directrices y normas
especificas para la aplicacion).
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Anexo técnico

Resistencia quimica

Féormula PAG, Poliamida 6 PA12, Poliamida 12 | PP, Polipropileno PFA

Resistencia contra quimica PAG6.6, Poliamida 6,6 | PA11, Poliamida 11 PE, Polietileno TPU PVDF

Acido acético (10%) C2H402 [ | ([ (o] o
Acetona C3H60 o ([ o (o] o
Amoniaco (30%) NH3 o ([ (] (o] o
Bencina - o o | [ J
Liquido de frenos - o o o (o] o
Sosa céustica NaOH o o o | [ J
Alcohol etilico (40%) C2H60 o o o | [ J
Glicol C2H602 () (] (] o ]
Acido clorhidrico (10%) HCL (o} [ | [ o o
Metanol CH40 o o | [ J
Metiletilcetona C4H80 ° (] [ o o
Acido nitrico (10%) HNO3 o o o [
0zono 03 | | o
Disolvente de pintura - () ) [ | o ()
Perclorogtileno C2Cl4 (o) o
Parafina - o () [ | o ®
Acido fosférico (10%) H304P [ | [ (o) ]
Agua de mar - [ ] [ ] [ ] o
Solucion jabonosa - o o o ([ J
Cloruro de sodio NaCl o [ ) o o ([ J
Acido sulfdrico (10%) H2s04 [ | L] o [
Tolueno C7H8 o ® [ | (o] ([ J
Tricloroetileno C2HCI3 [ | (o) (o) [ J
Aguarras - ® o (o] (o] )
Orina - [ ] o o o ([ J
Resistencia contra Férmula PAG, Poliamida 6 PA12, Poliamida 12 | PP, Polipropileno PFA

aceites y grasas quimica PAG6.6, Poliamida 6,6 | PA11, Poliamida 11 PE, Polietileno TPU PVDF
Aceites de corte* - o o | [ J
Gasoleo - @ o o
Aceite ASTM Nim. 3 - @ o | o
Fuel ol - o o | o
Aceites hidraulicos * - [ ] o | ([ J
Aceites minerales - [ ] o o o
Liquidos para erosion por chispas - [ ) o | o
Skydrol - [ | (o) o
Aceites de transformadores* - @ o | o

*Los aditivos sintéticos pueden afectar a la resistencia al aceite de los plasticos. Para obtener mas informacion, péngase en contacto con PMA.

Importante

La resistencia quimica de los productos plasticos también depende de factores como la

temperatura, el tiempo de exposicion a los productos quimicos (p. ej., contacto ocasional
o0 inmersién), y también depende de la concentracion de cada producto quimico especifico.
Las resistencias quimicas indicadas son validas para una temperatura de 20 °C. La tabla
de resistencia quimica anterior sélo sirve de guia para el uso de productos con poliamidas
junto con los productos quimicos enumerados. El usuario final debe controlar la idoneidad

para cada aplicacion especifica.

Clave

® Resistencia excelente/adecuado para contacto permanente
Resistente/adecuado para contacto ocasional
I Relativamente resistente/adecuado para contacto a corto plazo

O No recomendado
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Informacion importante

Las especificaciones y las instrucciones para nuestros
clientes contenidas en este documento reflejan el nivel técnico
de los productos en el momento de la fabricacién. PMA no
acepta ninguna responsabilidad por danos resultantes de una
instalacion poco profesional o la mala aplicacién o uso para
un determinado propdsito. Esta exenciéon de responsabilidad
también incluye dafos a terceros. Es responsabilidad del
cliente comprobar los productos suministrados y notificar
inmediatamente a PMA los posibles fallos detectados. Es
también responsabilidad del cliente probar la aplicabilidad del
producto suministrado para el fin previsto. PMA no aceptara
ninguna responsabilidad por sus productos si un producto o
un sistema de PMA se combina o usa junto con productos
de terceros, es decir, productos de otras empresas distintas
a PMA.

La jurisdiccion para todos los conflictos legales relativos a

la responsabilidad del fabricante esta en los tribunales del
canton de Zurich/Suiza. Se aplica la ley suiza.

Para garantizar las entregas puntuales, compruebe la
disponibilidad de los productos antes de hacer el pedido.

El texto, las imagenes, los planos y las fotos de aplicaciones
publicados en este documento no pueden ser copiados

ni usados, total o parcialmente, por parte de terceros en
modo alguno. Esta estrictamente prohibida especialmente la
descarga de texto, imagenes, planos y fotos de aplicacién a
servicios en linea, independientemente de si se editan o no
para ese fin. PMA se reserva en todo momento el derecho a
tomar todas las medidas legales necesarias.

Para obtener mas informacion visite:
www.pma.ch
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Para sus notas
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Contacte con nosotros

Sede central PMA

Suiza

PMA AG

Aathalstrasse 90 | CH-8610 Uster

Tel. +41 (0) 44 905 61 11 | Fax +41 (0) 44 905 61 22
pma-ch.info@tnb.com | www.pma.ch

Empresa de distribucion PMA

Espana

Asea Brown Boveri, S.A. | Low Voltage Products
C/San Romualdo, 13 | ES-28037 Madrid

Tel. +34 (0) 915 81 93 93 | Fax +34 (0) 917 54 51 50
ES-PMA_info@abb.com | www.pma.ch

Austria

ABB AG | Low Voltage Products
Clemens-Holzmeister-Strasse 4 | A-1109 Wien
Tel. +43 /1 60109 6530 | Fax +43 /1 60109 8600
abb.lpvs@at.abb.com | www.pma-at.com

Francia

ABB France

18, Avenue du Québec | Néflier, Villebon Silic 607
F-91945 Courtaboeuf Cédex

Tel. +33 /169 59 16 66 | Fax +33 /169 59 16 69
FR-pma.info@fr.abb.com | www.pma.ch

Alemania

PMA Deutschland GmbH

Robert-Bosch-StraBe 7 | D-97437 HaBfurt

Tel. +49 /9521 957 71-0 | Fax +49 / 9521 957 71-11
pma-de.info@tnb.com | www.pma-de.com

Gran Bretana

PMA UK Limited

Unit 4 Imperial Court, Magellan Close

Walworth Business Park | Andover, Hampshire, SP10 5NT
Tel. +44 /1264 333527 | Fax +44 /1264 333643
pma-uk.info@tnb.com | www.pma.ch

Italia

ABB S.P.A.

Via Luciano Lama 33 | IT-20099 Sesto S. Giovanni (M)
Tel. +39 02 2415 0000 | Fax +39 02 2414 8008
contact.center@it.abb.com | www.abb.it/lowvoltage

Estados Unidos de América

Thomas & Betts Corporation | A Member of the ABB Group
8155 T&B Boulevard | US-Memphis, TN 38125

Tel. +1/ 901 252 8000 | Fax +1/ 901 252 1354
elec_custserv@tnb.com | www.tnb.com

Nota: Nos reservamos el derecho de realizar
modificaciones técnicas o del contenido de este
documento sin previo aviso. Con respecto a los
pedidos de compras, prevaleceran las condiciones
particulares acordadas. ABB AG no se hace
responsable de posibles errores o de falta de
informacion en este documento.

ABB es propietario de los derechos de este
documento, de su contenido y de las ilustraciones
del mismo. Se prohibe cualquier tipo de reproduccion
del documento, su revelacion a terceros o el uso de
su contenido, en su totalidad o parcialmente, sin el
consentimiento previo por escrito de ABB AG.

© Copyright 2015 ABB. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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