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Συστήματα αδιάλειπτης παροχής 
ισχύος (UPS)
Τριφασικά standalone & modular  
10 kVA έως 5 MVA
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—
Τριφασικά standalone UPS  
10 kVA έως 5 MVA

—
Τριφασικά UPS PowerScale & PowerWave / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή PowerScale (A1) PowerWave 33 (A2)

Ονομαστική ισχύς UPS 10/15/20/25/30/40/50 kVA
60/80/100/120/160/200/  

250/300/400/500 kW

Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9 1

Μέγιστος αριθμός μονάδων UPS που 
μπορούν να παραλληλιστούν Έως 20 μονάδες Έως 10 μονάδες 

Μέγιστη ισχύς 1.000   kVA 5.000 kW

Καλωδίωση 3P + N + PE 3P + N + PE

Τύπος UPS Standalone tower Standalone tower

Τοπολογία Online διπλής μετατροπής Online διπλής μετατροπής

Είσοδος

Ονομαστική τάση 220/380, 230/400, 240/415 V AC 220/380, 230/400, 240/415 V AC

Εύρος τάσης εισόδου 161/280 - 264/460 V AC 138/240 - 264/460 V AC

Εύρος συχνότητας 35-70 Hz 35-70 Hz

Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THDi) 
με 100% φορτίο ≤ 3% ≤ 4%

Συντελεστής ισχύος με 100% φορτίο ≥ 0,99  ≥ 0,99

Έξοδος

Τάση εξόδου 220/380, 230/400, 240/415 V AC 220/380, 230/400, 240/415 V AC

Αρμονική παραμόρφωση τάσης tHD  
(με γραμμικό φορτίο) < 2% < 2%

Συχνότητα 50/60 Hz (επιλέξιμη) 50/60 Hz (επιλέξιμη)

Απόδοση

Διπλή μετατροπή Έως 95,5% Έως 96%

Eco-mode 98% 99%

Επικοινωνίες

Πρόσοψη UPS, διεπαφή με χρήστη LCD οθόνη και μιμικό διάγραμμα

LCD οθόνη και μιμικό διάγραμμα (για εκδόσεις 60-200 kW)
Οθόνη αφής (για εκδόσεις 250-500 kW, 

Οθόνη αφής (προαιρετικά για εκδόσεις 60-200 kW

Θύρες επικοινωνίας

USB (προαιρετικά), RS-232, 
SNMP slot,  

ψυχρές επαφές (προαιρετικά)
USB, RS-232, SNMP slot,  

ψυχρές επαφές

Λογισμικό Προαιρετικά λογισμικό επιτήρησης και απενεργοποίησης
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Τριφασικά UPS DPA / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή DPA UPScale RI (A3) DPA UPScale ST (A4)
Conceptpower 

DPA (A5)
Conceptpower 

DPA 500 (A6)

Μέγιστη ισχύς ερμαρίου υποδοχής 
(frame) UPS 10/20/40/80 kW 40/60/80/120/200 kW 50/150/250 kVA 500 kW

Ονομαστική ισχύς στοιχείου (module) 
UPS 10/20 kW 10/20 kW 30/40/50 kVA 100 kW

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1 1 0,8 1

Μέγιστος αριθμός ερμαρίων υποδοχής 
(frames) UPS που μπορούν να 
παραλληλιστούν Μια υπομονάδα Έως 4 μονάδες Έως 6 μονάδες Έως 6 μονάδες

Μέγιστος αριθμός στοιχείων (modules) 
που μπορούν να παραλληλιστούν 4 στοιχεία 20 στοιχεία 30 στοιχεία 30 στοιχεία

Μέγιστη ισχύς 80 kW 400 kW 1.500   kVA 3.000 kW

Καλωδίωση 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

Τύπος UPS Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA)

Τοπολογία
Online διπλής  

μετατροπής
Online διπλής 

μετατροπής
Online διπλής 

μετατροπής
Online διπλής 

μετατροπής

Είσοδος  

Ονομαστική τάση
220/380, 230/400,  

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC

Εύρος τάσης εισόδου 150/260-264/460 V AC 150/260-264/460 V AC 161/280-264/460 VAC 161/280-264/460 V AC

Εύρος συχνότητας 35-70 Hz 35-70 Hz 35-70 Hz 35-70 Hz

Αρμονική παραμόρφωση ρεύματος 
(THDi) με 100% φορτίο ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3,5%

Συντελεστής ισχύος με 100% φορτίο ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

Έξοδος

Τάση εξόδου
220/380, 230/400,  

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC
220/380, 230/400, 

240/415 V AC

Αρμονική παραμόρφωση τάσης tHD  
(με γραμμικό φορτίο) < 1,5% < 1,5% < 1,5% < 2%

Συχνότητα 50/60 Hz (επιλέξιμη) 50/60 Hz (επιλέξιμη) 50/60 Hz (επιλέξιμη) 50/60 Hz (επιλέξιμη)

Απόδοση

Διπλή μετατροπή Έως 96% Έως 96% Έως 96% Έως 96%

Eco-mode 98% 98% 99% 99%

Επικοινωνίες

Πρόσοψη UPS,  
διεπαφή με χρήστη

LCD οθόνη ανά module 
και μιμικό διάγραμμα 

(Προαιρετικά 
απομακρυσμένη οθόνη 

συστήματος)

LCD οθόνη ανά module 
και μιμικό διάγραμμα 

Κεντρική οθόνη 
συστήματος UPS

LCD οθόνη και  
μιμικό διάγραμμα

LCD οθόνη ανά module 
και μιμικό διάγραμμα 

Κεντρική οθόνη 
συστήματος UPS

Θύρες επικοινωνίας

USB, RS-232, υποδοχή 
κάρτας SNMP,  

ψυχρές επαφές

USB, RS-232, υποδοχή 
κάρτας SNMP,  

ψυχρές επαφές

USB, RS-232, υποδοχή 
κάρτας SNMP,  

ψυχρές επαφές

USB, RS-232, υποδοχή 
κάρτας SNMP,  

ψυχρές επαφές

Λογισμικό Προαιρετικά λογισμικό επιτήρησης και απενεργοποίησης

—
Τριφασικά modular UPS  
10 kVA έως 3 MVA



—
Επικοινωνήστε 
μαζί μας

ABB AE 
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.:  210 2891 900
Fax:  210 2891 999
abb@gr.abb.com 

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.:  2310 460 900
Fax:  2310 460 999
abbng@gr.abb.com

abb.gr/ups
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© Copyright 2017 ABB. 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των 
προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που εμφανίζεται σε 
αυτό το αρχείο.


