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SOLUCIONES DE BAJA TENSIÓN

Compact ATS
Nueva transferencia de redes 
ultracompacta hasta 125A.
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Seguridad y protección
Todas las partes activas del dispositivo están 
totalmente protegidas, garantizando la seguridad 
eléctrica del usuario. En caso de que se produzca 
una emergencia o se estén haciendo pruebas, un 
mando fácilmente accesible ofrece una forma 
segura y fácil de maniobra del conmutador.  

Ahorro de espacio
El dispositivo ha sido diseñado para que sea ex-
tremadamente compacto y totalmente cerrado. 
Comparado con una solución convencional, 
Compact ATS ocupa un 40% menos de espacio en 
el armario. Su diseño "todo en uno" significa que 
no necesita ningún accesorio. Ni siquiera necesita 
una fuente de alimentación externa adicional.

Gama competitiva
La competitividad de la nueva gama de conmu-
tadores automáticos Compact ATS de ABB ha 
sido objetivo claro del desarrollo del producto. 
Las funcionalidades disponibles han sido cuida-
dosamente seleccionadas para satisfacer las 
necesidades del mercado, sin incorporar funcio-
nes no requeridas que habrían aumentado su 
coste. El nuevo Compact ATS de ABB es simple, 
fiable y funcional. 

Compact ATS es el dispositivo ideal para garanti-
zar la disponibilidad eléctrica en una amplia 
variedad de edificios residenciales, comerciales, 
industriales y agrícolas. El cumplimiento del 
apartado 6.1 de la norma IEC 60947-6-1 convierte 
al Compact ATS en un aparato miltifuncional. 
Compact ATS de ABB es una solución segura y 
efectiva para cualquier aplicación de transferencia 
de redes tipo red-red o red-grupo. 

Aplicaciones típicas del usuario final
Los dispositivos Compact ATS de ABB ofrecen 
su mayor rendimiento como dispositivo de 
transferencia de redes automático, proporcio-
nando una fuente de alimentación alternativa a 
la maquinaria HVAC. Algunas de las aplicaciones 
más típicas:
•	 Edificios residenciales, comerciales e industriales
•	 Centros de datos y telecomunicaciones
•	 Aplicaciones en agricultura
•	 Y más...

TÍTULO DEL ARTÍCULO O CAPÍTULO 3

—
Compact ATS
Compacto sin limitaciones
El nuevo interruptor conmutador automático de ABB es la solución más 
compacta, competitiva e innovadora del mercado. Compact ATS asegura el 
rendimiento y la fiabilidad de sus activos más valiosos, transfiriendo 
automáticamente la alimentación eléctrica desde una línea principal a una 
secundaria, garantizando así la continuidad de servicio de su instalación. Un 
conmutador automático no tiene por qué ser complejo ni difícil de usar. 
Comparado con las soluciones convencionales, Compact ATS de ABB ofrece 
un funcionamiento 100% más sencillo en un tamaño un 40% más compacto. 
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OTM_C20D
Para aplicaciones Red-Red

Versión básica con tiempos de retardo 
y umbrales de tensión predefinidos

—
Características técnicas	
Descripción general de los productos OTM40...125_C_D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	

OTM_C21D
Para aplicaciones Red-Red y Red/Grupo

Versión avanzada con retardos de 
transferencia y de conmutación inversa 
ajustables 
Umbrales ajustables de sobretensión y 
subtensión

—
Versión fija

—
Versión avanzada

Número de polos
Corriente 

asignada [A]
Tensión 

asignada [V]
Detección de 

tensión Tipo Código de pedido Peso [kg]

2 63 230:220-240 Interna arriba OTM63F2C20D230C 1SCA151421R1001 1,75

2 125 230:220-240 Interna arriba OTM125F2C20D230C 1SCA151417R1001 1,75

3 63 400:380-415 Interna arriba OTM63F3C20D400C 1SCA151423R1001 1,75

3 125 400:380-415 Interna arriba OTM125F3C20D400C 1SCA151419R1001 1,75

4 40 400:380-415 Interna arriba OTM40F4C20D400C 1SCA151252R1001 2,00

4 63 400:380-415 Interna arriba OTM63F4C20D400C 1SCA151254R1001 2,00

4 125 400:380-415 Interna arriba OTM125F4C20D400C 1SCA151250R1001 2,00

Número de polos
Corriente 

asignada [A]
Tensión 

asignada [V]
Detección de 

tensión Tipo Código de pedido Peso [kg]

2 63 230:220-240 Interna arriba OTM63F2C21D230C 1SCA151422R1001 1,75

2 125 230:220-240 Interna arriba OTM125F2C21D230C 1SCA151418R1001 1,75

3 63 400:380-415 Interna arriba OTM63F3C21D400C 1SCA151424R1001 1,75

3 125 400:380-415 Interna arriba OTM125F3C21D400C 1SCA151420R1001 1,75

4 40 400:380-415 Interna arriba OTM40F4C21D400C 1SCA151253R1001 2,00

4 63 400:380-415 Interna arriba OTM63F4C21D400C 1SCA151255R1001 2,00

4 125 400:380-415 Interna arriba OTM125F4C21D400C 1SCA151251R1001 2,00

4 40 400:380-415 Interna abajo OTM40F4CB21D400C 1SCA150580R1001 2,00

4 63 400:380-415 Interna abajo OTM63F4CB21D400C 1SCA150586R1001 2,00

4 125 400:380-415 Interna abajo OTM125F4CB21D400C 1SCA150574R1001 2,00
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Descripción general de los productos OTM_C_D OTM_C20D_  OTM_C21D_

Características x x

Tensión asignada de empleo Ue 154 V CA - 480 V CA +/- 20% + N

Frecuencia asignada 50 / 60 Hz +/- 10%

Precisión de detección de tensión 5%

Precisión de detección de frecuencia 1%

Tensión asignada soportada a los impulsos, Uimp 6 kV

Categoría de sobretensión III

Grado de contaminación 200%

Grado de protección del panel frontal IP20

Temperatura de funcionamiento – 20...+ 60 °C

Temperatura de transporte y almacenaje – 25...+ 80 °C

Altitud Máx. 2000 m

Humedad con condensación 5%...98%

Humedad sin condensación 5%...90%

Funcionamiento

Maniobra manual mediante mando x x

Maniobra local mediante pulsantería frontal x

Dispositivo de conmutación automática de redes (ATSE) x x

Aplicaciones

Conmutación red - red x x

Conmutación red - grupo x

Modos de funcionamiento

Conmutación y conmutación inversa automática x x

Conmutación automática y conmutación inversa manual x x

Detección de fallos

Falta de tensión x x

Subtensión Fija 0,7 Ue 0,7-0,95 Ue

Sobretensión Fija 1,3 Ue 1,05-1,3 Ue

Pérdida de fase x x

Desequilibrio de tensión x

Frecuencia incorrecta x

Configuración

Mediante selectores DIP x x

Mediante selectores rotativos x

Visualización del estado de las fuentes de alimentación x x

Visualización del estado del conmutador x x

Visualización modo automático activo x x

Visualización alarma x x

—
Funcionalidad de los conmutadores automáticos

—
Características técnicas	
Funcionalidades
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Descripción general de los productos OTM_C_D OTM_C20D_  OTM_C21D_

Tiempos de retardo

Retardo de conmutación3) 0-30 s

Retardo de conmutación inversa 0-900 s

Retardo de stop del generador 30 s, 400 s

Señales de entrada y salida

Paro de emergencia con entrada de señal de 24 Vcc x x

Entrada de señal de prueba x

Señal de posición del conmutador Con contactos auxiliares Con contacto auxiliar

Señal de salida de alarma x

—
Funcionalidad de los conmutadores automáticos

—
Características técnicas	
Funcionalidades

							     
3) Condiciones de sobretensión y subtensión	 						    

—
01 Maniobra manual sencilla con el 
mando en caso de emergencia

—
02 Montaje sobre perfil DIN

—
03 Montaje en placa con tornillería

—
Compact ATS
Facilidad de uso e instalación
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—
Interruptores conmutadores automáticos compactos

Tamaño del conmutador

Datos conforme a IEC 60947-3 OTM40_ OTM63_ OTM125_

Tensión asignada de aislamiento y tensión 
asignada de empleo CA 20/CC 20

Grado de 
contaminación 3 V 800 800 800

Rigidez dieléctrica 50 Hz 1 min. kV 6 6 6

Tensión asignada soportada a los impulsos kV 8 8 8

Corriente asignada térmica y corriente 
asignada de empleo CA 20/CC 20

/ ambiente 40 °C Al aire libre A 40 63 125

/ ambiente 40 °C En envolvente A 40 63 125

/ ambiente 60 °C En envolvente A 32 50 100

...con sección mínima del conductor Cu mm2 10 16 50

Corriente asignada de empleo, AC-21A         hasta 500 V A 40 63 125

690 V A 40 63 125

Corriente asignada de empleo, AC-22A         hasta 500 V A 40 63 125

 690 V A 40 63 125

Corriente asignada de empleo, AC-23A      hasta 415 V A 40 63 90

500 V A 40 60 70

690 V A 40 40 50

Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-21A hasta 48 V A 40/1 63/1 125/1

110 V A 40/2 63/2 125/2

220 V A 40/4 63/4 100/4

Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-22A hasta 48 V A 40/1 63/1 125/1

110 V A 40/2 63/2 125/2

220 V A 40/4 63/4 80/4

Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-23A hasta 48 V A 40/1 63/1 125/1

110 V A 40/2 63/2 125/2

220 V A 40/4 63/4 63/4

Potencia asignada de empleo, AC-23A1) 230 V kW 7,5 15 22

Las características asignadas de kW son 
correctas para motores asincrónicos estándar 
de 1500 rpm trifásicos

400 V kW 18,5 30 45

415 V kW 18,5 30 45

500 V kW 22 37 45

690 V kW 37 37 45

Poder de corte asignado en la categoría AC-23 hasta 415 V A 320 504 720

500 V A 320 480 560

690 V A 320 320 400

Corriente asignada de cortocircuito condicional 
Ip (rms) y valor (pico) de corriente de corte 
limitada máxima permitida îc correspondiente.

La corriente de corte limitada îc se refiere a los 
valores que hacen constar los fabricantes de 
fusibles (test monofásico conforme a IEC60269).

Ip (rms) 50 kA, 415 V îc (pico) kA 16,5 16,5 16,5

Tamaño máx. de fusible OFA_ gG/aM A/A 125/125 125/125 125/125

Ip (rms) 18 kA, 690 V îc (pico) kA 11 11 11

Tamaño máx. de fusible OFA_ gG A 125 125 125

Ip (rms) 50 kA, 690 V îc (pico) kA 10 10 10

Tamaño máx. de fusible OFA_ gG/aM A/A 63/63 63/63 63/63

Corriente de corta duración admisible asignada Icw (rms) 690 V 1 s kA 2,5 2,5 2,5

Poder de cierre de corta duración asignado2) Icm (pico) 690 V kA 3,6 3,6 3,6

Pérdida de potencia / polo Con corriente asignada W 1,6 2,8 6,3

Durabilidad mecánica
Número de ciclos de 

maniobras3) Ciclos 10.000 10.000 10.000

Tamaño del cable Tamaño del cable de cobre 
adecuado para fijadores 

para terminales

mm2 2,5-25/2x2,5-16 10 - 70 10 - 70

AWG 14-4/2x14-6 8-00 8-00

Par de apriete de terminales Requiere par de contratorsión Nm 6 6 6

Par de accionamiento
Típico para conmutadores 

de 3 polos Nm 5 5 5

Peso sin accesorios Conmutador de 3 polos kg 1,75 1,75 1,75

Conmutador de 4 polos kg 2,00 2,00 2,00

—
Características técnicas	
OTM40...125_C_D
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Tamaño del conmutador

Datos conforme a IEC 60947-6-1 OTM40_ OTM63_ OTM125_

Clase de equipo PC PC PC

Corriente de corta duración admisible asignada Icw (rms) 690 V 0,1 s kA 5 5

Corriente de cortocircuito condicional Icc (rms) 415 V kA 50 50 50

Características asignadas de los fusibles correspondientes Fusible gG/aM 415 V A 125 125 125

Corriente asignada de empleo, AC-31B hasta 415 V A 40 63 125

Corriente asignada de empleo, AC-32B hasta 415 V A 40 63 125

Corriente asignada de empleo, AC-33B hasta 415 V A 40 63 80

—
Interruptores conmutadores automáticos compactos

1) Estos valores se proporcionan como orientación y pueden variar según el fabricante del motor
2) Duración del cortocircuito >50 ms, sin protección de fusible
3) Ciclo de maniobras: O - I - O - II - O

—
Características técnicas	
OTM40...125_C_D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

—
Compact ATS 
Dimensiones

—
Compact ATS
Dimensiones
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—
Información para pedidos	
Accesorios

OTVS0

Mandos, montaje directo
Mando de plástico con indicación I-O-II.

Válido para Color Lado de 
instalación Tipo Código de pedido Unidades/

tipo [uds]
Peso/ 
unidad [kg]

OTM40…125F_CM Negro Eje incluido OHB65D6CM 1SCA022807R9430 1 0,12

Clip para el almacenaje del mando
El mando puede guardarse en el clip para mandos OTVS0. Puede fijarse al panel mediante un 
adhesivo incluido.

Válido para Tipo Código de pedido Unidades/
tipo [uds]

Peso/ 
unidad [kg]

OTM40…125F_CM OTVS0 1SCA117524R1001 1 0,02

Contactos auxiliares 
Enchufables en el conmutador, IP 20, máx. 2 bloques/lado. Ith = 16 A, adecuado para 
secciones de cable máx. 2 x 2,5 mm2. Acción simultánea con los contactos principales. El 
tipo y el número de pedido se refieren a una unidad.

Válido para Función Lado de 
instalación Tipo Código de pedido Unidades/

tipo [uds]
Peso/ 
unidad [kg]

OTM40...125F_CM 1NO Derecho OA1G10 1SCA022353R4970 1 0,03

OTM40...125F_CM 1NC Derecho OA8G01 1SCA022744R2240 1 0,03

OTM40...125F_CM 1NO Izquierdo OA7G10 1SCA022673R1140 1 0,03

OTM40...125F_CM 1NC Izquierdo OA1G01 1SCA022353R4890 1 0,03

OA1G01
OA7G10

OA1G10
OA8G01
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—
Información para pedidos	
Accesorios

ACCESORIOS

OMZC_

Cubrebornes
Plástico transparente, fijación rápida al interruptor IP20. El recubrimiento completo de un 
interruptor de 3 polos se realiza con cuatro unidades de 3 polos.*

Válido para Tipo Código de pedido Unidades/ 
tipo [uds]

Peso/ 
unidad [kg]

Para interruptores de tres polos

OTM40...125F_CM OTS125T3 1SCA022379R9680 1 0,03

Para el cuarto polo

OTPS60FP, OTPS125FP OTS125T1 1SCA022379R9760 1 0,03

Conjuntos de fijadores para terminales

Válido para Función Tipo Código de pedido Unidades/ 
tipo [uds]

Peso/ 
unidad [kg]

Conjuntos de fijadores para terminales para cables de Al y Cu, versiones aisladas

OTM40...125F_CM 16...50 Al / 2.5...50 Cu OZXT1 1SCA022469R6310 3 0,06

OTM63...125F_CM 16...120 Al/Cu OZXT2 1SCA022620R7200 3 0,21

OTM63...125F_CM 2 x (16...50) Al/Cu OZXT3 1SCA022639R0720 3 0,21

Incluida una conexión de detección de tensión de 0,75...2,5 mm2. En la entrega no se incluyen los cables de detección de tensión

OTM40...125F_CM 16...50 Al/2,5...50 Cu OZXT6 1SCA122537R1001 3 0,06

Conjuntos de fijadores para terminales para cables de Al y Cu

OTM40...125F_CM 10...70 Al/Cu OZXL1 1SCA022439R6770 3 0,14

Barras de puente
Barras de conexión en paralelo de los terminales superiores o inferiores, con protección 
contra contactos directos. Las barras admiten cables adicionales, el tamaño máximo se 
indica abajo.

Válido para Sección del cable [mm2] Tipo Código de pedido Unidades/ 
tipo [uds]

Peso/ 
unidad [kg]

OTM40F3CM_ 2,5...25/2x2,5...16 OMZC003 1SCA121324R1001 1 0,5

OTM40F4CM_ 2,5...25/2x2,5...16 OMZC004 1SCA121325R1001 1 0,65

OTM40…125F3CM_ 10...70 OMZC03 1SCA117037R1001 1 0,5

OTM40…125F4CM_ 10...70 OMZC04 1SCA117038R1001 1 0,65

* Los cubrebornes también pueden montarse sobre las barras de puente.

OTS_T3

OTS_T1

OZXT6

OZXT2...3

OZXT1
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© Copyright 2017 ABB. Reservados todos los derechos. 
Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

—
Asea Brown Boveri, S.A.
Electrification Products
C/ San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: +34 91 581 93 93
www.abb.es/bajatension

Nota: Queda reservado el derecho a hacer cambios 
técnicos o modificar el contenido del presente 
documento sin previo aviso. En lo tocante a órdenes de 
compra, tendrán prioridad los detalles acordados.
ABB AG rechaza toda responsabilidad por cualesquiera 
errores u omisiones en este documento.

Quedan reservados todos los derechos sobre el presente 
documento y los asuntos y las ilustraciones contenidos en 
él. Se prohíben la reproducción, divulgación a terceros o 
utilización de su contenido, ya sea en su totalidad o en 
parte, sin la autorización previa por escrito de ABB AG.


