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Perfekte Sicherheit
Auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Durch den Ein-
satz unserer Produkte minimieren Sie nicht nur das Risiko von 
Kurzschlüssen, Sie erreichen damit auch die maximale Sicher-
heit für das Personal im Bereich der Anlage.

Perfekt für jede Applikation
Für unterschiedliche Einsatzzwecke und -bereiche werden 
unterschiedliche Produkte benötigt. Damit Sie die perfekte 
Kombination für Ihre Anforderungen schnell und einfach finden 
können, haben wir unser Produktsortiment in drei Kategorien 
eingeteilt. Diese drei Kategorien haben jedoch eines gemein-
sam: die Sicherheit!

Die Struktur dieses Katalogs basiert auf diesen drei Kategorien. 
Achten Sie einfach auf die drei Symbole in der Tabelle, um die 
richtige Wahl zu treffen.

ABB Industrie-Steckverbindungen – ein komplettes  
Sortiment
 – Zugelassen gemäß IEC 60 309-1, -2, -4
 – Produktpalette von 16 A bis 125 A
 – IP44 (spritzwassergeschützt) und IP67 (wasserdicht)
 – Alle Kontakte sind selbstreinigend und so kalibriert, dass 

stets ein korrekter Kontaktdruck sowie höchste Qualität 
und Leistung gegeben sind.

 – Stecker und Steckdosen für 63 A und 125 A verfügen über 
Stifte und Buchsenträger aus glasfaserverstärktem Poly-
amid.

 – Die Geräte der Kategorien „Hochbelastbar und sicher“ und 
„Robust und sicher“ verfügen über äußere Schrauben aus 
Edelstahl.

 – Eindeutige Anschlussmarkierungen innen und vorn auf den 
Geräten.

 – Schaltbare Steckdosen-Kombinationen für vertikale oder 
horizontale Montage.

Industrie-Steckverbindungen
Die perfekte Wahl

Die Industrie-Steckverbindungen von ABB sind Teil des 
umfassenden ABB Programms qualitativ hochwertiger 
Niederspannungsprodukte für alle Industriebereiche,  
Gebäude und OEM.

ABB Cewe-Control fertigt im Werk in Nyköping (Schweden) 
bereits seit mehr als 60 Jahren Industriestecker und -steckdosen. 
Diese langjährige Erfahrung von ABB in der Produktentwick-
lung und -herstellung von Steckern und Steckdosen hat zu 
einer breiten Angebotspalette qualitativ hochwertiger und 
ergonomischer, praktischer Produkte geführt. Alle Produkte 
mit Kenndaten von 125 A bis zu 690 V sind nach IEC-Normen 
getestet und zugelassen.

Design und Material werden ständig verbessert und nach  
Kundenwünschen und Umweltschutzaspekten weiterentwickelt.

Industrie-Steckverbindungen von ABB sind die Lösung für 
Industriebereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit, 
Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für den 
Endverbraucher.
 – Sicherheit: Die Produkte sind von unabhängigen Testlabo-

ratorien getestet und bestätigt.
 – Haltbarkeit: Die verwendeten Materialien sorgen für äußerste 

Langlebigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen.
 – Zuverlässigkeit: Qualitativ hochwertige Kontakte sind der 

Garant für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.
 – Kosteneinsparungen: Die Produkte sind speziell für die 

schnelle und einfache Installation konzipiert.
Das ABB Produktsortiment für Industrie-Steckverbindungen 
bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Ein Hersteller für all Ihre 
Anforderungen, mit weltweiter Verfügbarkeit.

Perfekte Leistung
Alle Stecker und Steckdosen des ABB Sortiments erfüllen 
höchste Ansprüche an die Qualitätsstandards verschiedener 
Einsatzgebiete. Die Produktpalette deckt das gesamte Spek-
trum der unterschiedlichen Applikationen ab, ganz gleich, ob 
Geräte in Kunststoff- oder Metallausführung, mit einfachen 
oder hochtechnologischen Funktionen benötigt werden. Bei 
ABB finden auch anspruchvollste Kunden die passende  
Lösung.

Perfekte Produktivität
Alle Stecker und Steckdosen des ABB Sortiments sind äußerst 
zuverlässig und lassen Sie zügig in Ihrer Arbeit vorankommen. 
Ohne ungeplante oder unerwünschte Unterbrechungen, jedoch 
mit einem hohen Maß an Flexibilität.

 – Die Produkte der Kategorie „Critical & Safe“ 
(Hochbelastbar und sicher) bieten maximale  
Sicherheit für ortsfeste Anlagen.

 – Die Produkte der Kategorie „Tough & Safe“  
(Robust und sicher) bieten optimale Leistung für 
anspruchsvolle und Schwerlastapplikationen.

 – Die Produkte der Kategorie „Easy & Safe“ (Einfach 
und sicher) bieten angemessene Funktionalität 
und ergonomisches Design.
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einphasig

3P + N + E

3P + E

2P + E

Industrie-Steckverbindungen
IEC 60309-2 „Uhr“

Standardspannungen
Farbcodes gemäß IEC 60309-1, -2

Position der Erdungsbuchse gemäß 
IEC 60309-2 (Uhr)

2P+Erd. 3P+Erd. 3P+N+Erd.

1 Alle Betriebsspannungen und/oder 
-ströme, die unten nicht aufgeführt sind

n Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

n Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

n Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

2 Militärische Luftfahrt/Flughäfen n > 50 V, > 300-500 Hz, 16/32 A n > 50 V, > 300-500 Hz, 
16/32 A

n > 50 V, > 300-500 Hz, 16/32 A

3 dreiphasig nur für Kühlcontainer (nach 
ISO genormt)

n 50-250 V DC n 380 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz
16/32 A

n 220/380 V, 50 Hz; 250/440 V, 60 Hz
16/32 A

4 z. B. in Großbritannien n 100-130 V, 50/60 Hz n 100-130 V, 50/60 Hz n 57/100-75/130 V
50/60 Hz

5 Windkraft n 277 V, 60 Hz n 600-690 V, 50/60 Hz n 647/600-400/690 V
50/60 Hz

6 Übliche Spannungen in
Westeuropa

n 200-250 V, 50/60 Hz n 380-415 V, 50/60 Hz n 200/346-240/415 V
50/60 Hz

7 Papierfabriken, Stahlwerke, Schiffbau n 480-500 V, 50/60 Hz n 480-500 V, 50/60 Hz n 480-500 V, 50/60 Hz

8 n > 250 V DC n nicht belegt n nicht belegt

9 z. B. in Norwegen n 380-415 V, 50/60 Hz n 200-250 V, 50/60 Hz n

10 n nicht belegt n > 50 V, > 100-300 Hz n nicht belegt

11 hauptsächlich für maritime  
Installationen

n nicht belegt n 440-460 V, 60 Hz n

12 Versorgung durch Trenntransformator n Versorgung durch Trenntransfor-
mator

n 125/250 V, einphasig n nicht belegt
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„Critical & Safe“ (Hochbelastbar und sicher) ist die Produkt-
kategorie für Einsatzbereiche mit hohen Anforderungen an 
Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung. Die Produkte eignen 
sich perfekt für Applikationen mit häufigen Anschlüssen und 
Trennungen sowie für den Einsatz in öffentlichen Bereichen.
Das Gehäuse besteht aus PBT oder Aluminium. PBT ist ein 
widerstandsfähiger Kunststoff, der auch extremen Einsatz-
bedingungen und chemischen Einflüssen standhält, wie sie 
in Industrieanlagen vorkommen. Das Gehäuse besteht aus 
so genanntem Silumin, einer Aluminium-Silizium-Legierung 
mit sehr hoher Festigkeit, die hervorragenden Schutz vor 
Korrosion sowie physischen und umweltbedingten Einflüssen 
wie Sonnenlicht bietet.

Mechanische Verriegelung verhindert 
Schaltvorgänge unter Last

Typ: 4125MVS6WH

Platz für Verkabelungen 
und einfachen An  schluss

Widerstandsfähiges Material für extreme 
Einsatzbedingungen und chemische 
Einflüsse in Industrieanlagen

Eindeutige Anschlussmarkierung, 
innen und außen am Gehäuse
Potentialerde  
Neutral  N
Phase  L1, L2, L3

Gehäuse- und Montage-
schrauben aus Edelstahl

Spezieller Scharniermechanismus, 
180°-Drehvorrichtung für einfachen 
Zugang bei Installation und Wartung

Vorverdrahtete IEC-Aufnahme für 
IEC-60309-2-Stecker aller Hersteller

Messinggewindeeinsätze

Verriegelbarer Griff

Merkmale
 – IP67 (spritzwassergeschützt) oder IP44 (wasserdicht)
 – 16-125 A, 50-690 V AC
 – IEC 60309-2, -4
 – Äußere Schrauben aus Edelstahl

Einsatzbereiche
 – Schwerindustrie/chemische Industrie
 – Sägewerke
 – Flughäfen
 – Krankenhäuser

Produktübersicht
Critical & Safe
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Produktübersicht
Tough & Safe

„Tough & Safe“ (Robust und sicher) ist die Produktkategorie 
für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Ansprüchen an 
Funktionalität und Sicherheit. Das robuste Gehäuse besteht 
aus dem Kunststoff PBT. Die Produkte der Kategorie „Tough 
& Safe“ sind in wasserdichter (IP67, 16-125 A) und spritz-
wassergeschützter Ausführung (IP44, 63 A) erhältlich. Die 
Geräte sind mit inneren und äußeren Kabelklammern ausge-
stattet. Die 125-A-Geräte verfügen über Anschlussklemmen 
mit je zwei Schrauben.

Eindeutige Markierung an der  
Vorder- und Rückseite der  
Anschlüsse
Potentialerde           
Neutral N
Phase L1, L2, L3

Robustes Kunststoffgehäuse, hält 
den üblichen chemischen Einflüssen 
in Industrieanlagen stand

Stifte aus reinem Messing

Hintere Anschlüsse  
– Kennung durch erhabene
Buchstaben

Je zwei Schrauben an jedem
Anschluss für Sicherheit und
zuverlässigen Kabelanschluss;
Edelstahl (125 A),
Messing (16-63 A)

Innere und äußere Kabelklammern

Äußere Schrauben  
aus Edelstahl.

Wasserdichte Chloropren-
Tülle,
Zwiebeltyp

Typ: 463P6W

Typ: 463C6W

Merkmale
 – IP67 (spritzwassergeschützt) oder IP44 (wasserdicht)
 – 16-125 A, 50-690 V AC
 – IEC 60309-1, -2
 – Äußere Schrauben aus Edelstahl

Einsatzbereiche
 – Industrie/Werkstätten
 – Häfen/Werften
 – Bergwerke
 – Lebensmittelindustrie
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Produktübersicht
Easy & Safe

Ohne Kompromisse bei der Qualität ist „Easy & Safe“ (Einfach 
und sicher) die Produktkategorie, die ein ergonomisches Design 
und eine Reihe praktischer Funktionen bietet. Die Geräte ver-
fügen über einen ergonomischen Griff, der das Anschließen 
erleichtert. Die kombinierte Kabelklammer/Kabelverschraubung, 
über die durch Anziehen der Schraubenmutter eine Zugent-
lastung erfolgt, verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, 
der einen kontinuierlichen Druck auf das Kabel ausübt.

Die Installation gelingt aufgrund der deutlichen Anschlusskenn-
zeichnung leicht und sicher. Nach dem Anschließen der Kabel 
lässt sich das Gehäuse einfach durch Drehen verschließen. 
Der Kunststoff PA6 wird speziell für Geräte mit hohen Anfor-
derungen an Qualität und Sicherheit eingesetzt.

Für den Anwender bieten die Produkte kleine Details, z. B. 
eine Sicherungs-/Verriegelungsvorrichtung, um die versehent-
liche Trennung (z. B. eines Lautsprechersystems) zu verhindern. 
Die Aufhängungsvorrichtung gestattet das Aufhängen an der 
Wand, wenn das Gerät nicht verwendet wird sowie den An-
schluss an ein flexibles Kabel in der Decke („Drop Feed“).

Merkmale
 – IP44 (spritzwassergeschützt)
 – 16-32 A
 – Material: PA6
 – IEC 60309-1, -2
 – Herausragender Halt
 – Kompaktes Design

Einsatzbereiche
 – Beleuchtungsindustrie
 – Baustellen
 – Landwirtschaft
 – Allgemeine Ausrüstung

Kabelverschraubung:
Anzugsdrehmoment

Kombination aus Hart- und Weich-
kunststoff: flexibel und stabil

Abisolierlänge

Verlängerter 
Erdanschluss

Zwei Erdanschluss-
klemmen

Deutlich 
gekennzeichnete 
Klemmen

Zwei Erdanschluss-
klemmen

Abisolier-
länge

Deutlich 
gekennzeichnete 
Klemmen

Verlängerter Erd-
anschluss

Ansatzstelle 
für Werkzeug

Verbindungssicherung

Aufhängungsvorrichtung
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Produktübersicht

Stecker Kupplungen

16 A 32 A16 A 32 A

Aufputz-Wandsteckdosen

16 A 32 A

Wandgerätestecker

16 A

Anbausteckdosen Anbaugerätestecker

16-32 A 16 A 16-32 A16-32 A32 A

125 A16 A 32 A

Kupplungen

16 A 32 A 125 A

Stecker

63 A

63 A63 A

63 A

Schaltbare Wandsteckdosen, 
horizontal

16 A 32 A 63 A

Schaltbare Wandsteckdosen, 
Metallgehäuse

63 A

Schaltbare Wandsteckdosen, 
Schwerlastbetrieb

16-32 A 63-125 A63-125 A
125 A16-32 A
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Stecker

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast.
Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Membran. Anschlussquerschnitt: 4-16 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC 216-P1* 2CMA193535R1000 10 0,11

3 n Gelb 100-130 50 und 60 216-P4* 2CMA193500R1000 10 0,11

3 n Blau 200-250 50 und 60 216-P6* 2CMA193501R1000 10 0,11

3 n Rot 380-415 50 und 60 216-P9* 2CMA193502R1000 10 0,11

3 n Grau Transf. 50 und 60 216-P12* 2CMA193503R1000 10 0,11

3P+E
4 n Gelb 100-130 50 und 60 316-P4* 2CMA193504R1000 10 0,16

4 n Schwarz 600-690 50 und 60 316-P5* 2CMA193505R1000 10 0,16

4 n Rot 380-415 50 und 60 316-P6* 2CMA193506R1000 10 0,16

4 n Schwarz 480-500 50 und 60 316-P7* 2CMA193507R1000 10 0,16

4 n Blau 200-250 50 und 60 316-P9* 2CMA193508R1000 10 0,16

4 n Rot 440-460 60 316-P11* 2CMA193509R1000 10 0,16

3P+N+E
5 n Grau AC 416-P1* 2CMA193510R1000 10 0,17

5 n Rot 346-415 50 und 60 416-P6* 2CMA193511R1000 10 0,17

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60 232-P4* 2CMA193512R1000 10 0,20

3 n Blau 200-250 50 und 60 232-P6* 2CMA193513R1000 10 0,20

3P+E
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 332-P5 2CMA193514R1000 10 0,22

4 n Rot 380-415 50 und 60 332-P6* 2CMA193515R1000 10 0,22

4 n Schwarz 480-500 50 und 60 332-P7* 2CMA193516R1000 10 0,22

4 n Blau 200-250 50 und 60 332-P9* 2CMA193517R1000 10 0,22

4 n Rot 440-460 60 332-P11* 2CMA193518R1000 10 0,22

3P+N+E
5 n Rot 346-415 50 und 60 432-P6* 2CMA193519R1000 10 0,23

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60 263P4 2CMA166740R1000 1 0,60

3 n Blau 200-250 50 und 60 263P6* 2CMA166742R1000 1 0,60

3P+E
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 363P5 2CMA166750R1000 1 0,70

4 n Rot 380-415 50 und 60 363P6* 2CMA166752R1000 1 0,70

4 n Schwarz 480-500 50 und 60 363P7* 2CMA166754R1000 1 0,70

4 n Blau 200-250 50 und 60 363P9 2CMA166756R1000 1 0,70

3P+N+E
5 n Rot 346-415 50 und 60 463P6* 2CMA166764R1000 1 0,75

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm2.

Stecker

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216P1W  2CMA166466R1000 1 0,18
3 n Grau > 50-250 DC  216P3W  2CMA166456R1000 1 0,18
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216P4W *  2CMA166458R1000 1 0,18
3 n Blau 200-250 50 und 60  216P6W *  2CMA166460R1000 1 0,18
3 n Rot 380-415 50 und 60  216P9W  2CMA166462R1000 1 0,18
3 n Grau Transf. 50 und 60  216P12W  2CMA166464R1000 1 0,18

3P+E 
4 n Grau AC  316P1W  2CMA166486R1000 1 0,24
4 n Grün > 50 > 300-500  316P2W  2CMA166468R1000 1 0,24
4 n Grau 380/440 50/60  316P3W  2CMA166470R1000 1 0,24
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316P4W  2CMA166472R1000 1 0,24
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316P5W *  2CMA166474R1000 1 0,24
4 n Rot 380-415 50 und 60  316P6W *  2CMA166476R1000  1 0,24
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316P7W  2CMA166478R1000 1 0,24
4 n Blau 200-250 50 und 60  316P9W  2CMA166480R1000 1 0,24
4 n Grün > 50 100-300  316P10W  2CMA166482R1000 1 0,24
4 n Rot 440-460 60  316P11W  2CMA166484R1000 1 0,24

3P+N+E 
5 n Grau AC  416P1W  2CMA166502R1000 1 0,26
5 n Grün > 50 > 300-500  416P2W  2CMA166488R1000 1 0,26
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416P4W  2CMA166492R1000 1 0,26
5 n Rot 346-415 50 und 60  416P6W *  2CMA166494R1000 1 0,26
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416P7W  2CMA166496R1000 1 0,26
5 n Blau 208-250 50 und 60  416P9W  2CMA166498R1000 1 0,26
5 n Rot 440-460 60  416P11W  2CMA166500R1000 1 0,26

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung   
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232P1W  2CMA166728R1000 1 0,28
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232P4W  2CMA166504R1000 1 0,28
3 n Blau 200-250 50 und 60  232P6W *  2CMA166722R1000 1 0,28
3 n Rot 380-415 50 und 60  232P9W  2CMA166724R1000 1 0,28
3 n Grau Transf. 50 und 60  232P12W  2CMA166726R1000 1 0,28

3P+E 
4 n Grau AC  332P1W  2CMA166516R1000 1 0,30
4 n Grün > 50 > 300-500  332P2W  2CMA166730R1000 1 0,30
4 n Grau 380/440 50/60  332P3W  2CMA166732R1000 1 0,30
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332P4W  2CMA166734R1000 1 0,30
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332P5W  2CMA166736R1000 1 0,30
4 n Rot 380-415 50 und 60  332P6W *  2CMA166738R1000  1 0,30
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332P7W  2CMA166506R1000 1 0,30
4 n Blau 200-250 50 und 60  332P9W  2CMA166508R1000 1 0,30
4 n Grün > 50 100-300  332P10W  2CMA166510R1000 1 0,30
4 n Rot 440-460 60  332P11W  2CMA166513R1000 1 0,30

3P+N+E 
5 n Grau AC  432P1W  2CMA166532R1000 1 0,32
5 n Grün > 50 > 300-500  432P2W  2CMA166518R1000 1 0,32
5 n Grau 380/440 50/60  432P3W  2CMA166520R1000 1 0,32
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432P4W  2CMA166522R1000 1 0,32
5 n Rot 346-415 50 und 60  432P6W *  2CMA166524R1000 1 0,32
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432P7W  2CMA166526R1000 1 0,32
5 n Blau 208-250 50 und 60  432P9W  2CMA166528R1000 1 0,32
5 n Rot 440-460 60  432P11W  2CMA166530R1000 1 0,32

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm2.

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Kabelverschraubung; innere und äußere Kabelklammern.
Anschlussquerschnitt: 4-16 mm2.

Stecker

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263P1W  2CMA166780R1000 1 0,95
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263P4W  2CMA166774R1000 1 0,95
3 n Blau 200-250 50 und 60  263P6W  2CMA166776R1000 1 0,95
3 n Rot 380-415 50 und 60  263P9W  2CMA166778R1000 1 0,95

3P+E 
4 n Grau AC  363P1W  2CMA166794R1000 1 1,05
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363P4W  2CMA166782R1000 1 1,05
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363P5W  2CMA166784R1000 1 1,05
4 n Rot 380-415 50 und 60  363P6W *  2CMA166786R1000  1 1,05
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363P7W  2CMA166788R1000 1 1,05
4 n Blau 200-250 50 und 60  363P9W  2CMA166790R1000 1 1,05
4 n Rot 440-460 60  363P11W  2CMA166792R1000 1 1,05

3P+N+E 
5 n Grau AC  463P1W  2CMA166806R1000 1 1,15
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463P4W  2CMA166796R1000 1 1,15
5 n Rot 346-415 50 und 60  463P6W *  2CMA166798R1000 1 1,15
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463P7W  2CMA166800R1000 1 1,15
5 n Blau 208-250 50 und 60  463P9W  2CMA166802R1000 1 1,15
5 n Rot 440-460 60  463P11W  2CMA166804R1000 1 1,15

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125P1W  2CMA166812R1000 1 1,32
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125P4W  2CMA166808R1000 1 1,32
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125P6W  2CMA166810R1000 1 1,32

3P+E 
4 n Grau AC  3125P1W  2CMA166824R1000 1 1,43
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125P4W  2CMA166814R1000 1 1,43
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  3125P5W  2CMA166815R1000 1 1,43
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125P6W *  2CMA166816R1000  1 1,43
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125P7W  2CMA166818R1000 1 1,43
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125P9W  2CMA166820R1000 1 1,43
4 n Rot 440-460 60  3125P11W  2CMA166822R1000 1 1,43

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125P1W  2CMA166836R1000 1 1,54
5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125P4W  2CMA166826R1000 1 1,54
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125P6W *  2CMA166828R1000 1 1,54
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125P7W  2CMA166830R1000 1 1,54
5 n Blau 208-250 50 und 60  4125P9W  2CMA166832R1000 1 1,54
5 n Rot 440-460 60  4125P11W  2CMA166834R1000 1 1,54

*) Standardausführung

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Kabelverschraubung; innere und äußere Kabelklammern.
Anschlussquerschnitt: 16-50 mm2.

Zubehör ...................Seite 10/62
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Kupplungen

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelverschraubung. 
Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelverschraubung. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Membran. 
Anschlussquerschnitt: 4-16 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263C4  2CMA166838R1000 1 0,80
3 n Blau 200-250 50 und 60  263C6  2CMA166840R1000 1 0,80

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363C5  2CMA166848R1000 1 0,83
4 n Rot 380-415 50 und 60  363C6 *  2CMA166850R1000  1 0,83
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363C7 *  2CMA166852R1000 1 0,83
4 n Blau 200-250 50 und 60  363C9  2CMA166854R1000 1 0,83

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463C6 *  2CMA166862R1000 1 0,88

*) Standardausführung

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216-C4 *  2CMA193520R1000 10 0,16

3 n Blau 200-250 50 und 60  216-C6 *  2CMA193521R1000 10 0,16

3P+E
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316-C4 *  2CMA193522R1000 10 0,21

4 n Rot 380-415 50 und 60  316-C6 *  2CMA193523R1000 10 0,21

4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316-C7 *  2CMA193524R1000 10 0,21

4 n Blau 200-250 50 und 60  316-C9 *  2CMA193525R1000 10 0,21

3P+N+E
5 n Rot 346-415 50 und 60  416-C6 *  2CMA193526R1000 10 0,23

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232-C4  2CMA193527R1000 10 0,26

3 n Blau 200-250 50 und 60  232-C6 *  2CMA193528R1000 10 0,26

3P+E
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332-C5  2CMA193533R1000 10 0,27

4 n Rot 380-415 50 und 60  332-C6 *  2CMA193529R1000  10 0,27

4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332-C7 *  2CMA193534R1000 10 0,27

4 n Blau 200-250 50 und 60  332-C9 *  2CMA193530R1000 10 0,27

3P+N+E
5 n Rot 346-415 50 und 60  432-C6 *  2CMA193531R1000 10 0,30

Zubehör ...................Seite 10/62
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm2.

Kupplungen

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC 216C1W 2CMA166544R1000 1 0,22
3 n Grau > 50-250 DC 216C3W 2CMA166534R1000 1 0,22
3 n Gelb 100-130 50 und 60 216C4W 2CMA166536R1000 1 0,22
3 n Blau 200-250 50 und 60 216C6W* 2CMA166538R1000 1 0,22
3 n Rot 380-415 50 und 60 216C9W 2CMA166540R1000 1 0,22
3 n Grau Transf. 50 und 60 216C12W 2CMA166542R1000 1 0,22

3P+E 
4 n Grau AC 316C1W 2CMA166564R1000 1 0,31
4 n Grün > 50 > 300-500 316C2W 2CMA166546R1000 1 0,31
4 n Grau 380/440 50/60 316C3W 2CMA166548R1000 1 0,31
4 n Gelb 100-130 50 und 60 316C4W 2CMA166550R1000 1 0,31
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 316C5W 2CMA166552R1000 1 0,31
4 n Rot 380-415 50 und 60 316C6W* 2CMA166554R1000 1 0,31
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 316C7W 2CMA166556R1000 1 0,31
4 n Blau 200-250 50 und 60 316C9W 2CMA166558R1000 1 0,31
4 n Grün > 50 100-300 316C10W 2CMA166560R1000 1 0,31
4 n Rot 440-460 60 316C11W 2CMA166562R1000 1 0,31

3P+N+E 
5 n Grau AC 416C1W 2CMA166580R1000 1 0,32
5 n Grün > 50 > 300-500 416C2W 2CMA166566R1000 1 0,32
5 n Grau 380/440 50/60 416C3W 2CMA166568R1000 1 0,32
5 n Gelb 100-130 50 und 60 416C4W 2CMA166570R1000 1 0,32
5 n Rot 346-415 50 und 60 416C6W* 2CMA166572R1000 1 0,32
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 416C7W 2CMA166574R1000 1 0,32
5 n Blau 208-250 50 und 60 416C9W 2CMA166576R1000 1 0,32
5 n Rot 440-460 60 416C11W 2CMA166578R1000 1 0,32

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC 232C1W 2CMA166590R1000 1 0,35
3 n Gelb 100-130 50 und 60 232C4W 2CMA166582R1000 1 0,35
3 n Blau 200-250 50 und 60 232C6W* 2CMA166584R1000 1 0,35
3 n Rot 380-415 50 und 60 232C9W 2CMA166586R1000 1 0,35
3 n Grau Transf. 50 und 60 232C12W 2CMA166588R1000 1 0,35

3P+E 
4 n Grau AC 332C1W 2CMA166592R1000 1 0,38
4 n Grün > 50 > 300-500 332C2W 2CMA166596R1000 1 0,38
4 n Grau 380/440 50/60 332C3W 2CMA166598R1000 1 0,38
4 n Gelb 100-130 50 und 60 332C4W 2CMA166600R1000 1 0,38
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 332C5W 2CMA166602R1000 1 0,38
4 n Rot 380-415 50 und 60 332C6W* 2CMA166604R1000 1 0,38
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 332C7W 2CMA166606R1000 1 0,38
4 n Blau 200-250 50 und 60 332C9W 2CMA166608R1000 1 0,38
4 n Grün > 50 100-300 332C10W 2CMA166610R1000 1 0,38
4 n Rot 440-460 60 332C11W 2CMA166594R1000 1 0,38

3P+N+E 
5 n Grau AC 432C1W 2CMA166526R1000 1 0,41
5 n Grün > 50 > 300-500 432C2W 2CMA166612R1000 1 0,41
5 n Grau 380/440 50/60 432C3W 2CMA166614R1000 1 0,41
5 n Gelb 100-130 50 und 60 432C4W 2CMA166616R1000 1 0,41
5 n Rot 346-415 50 und 60 432C6W* 2CMA166618R1000 1 0,41
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 432C7W 2CMA166620R1000 1 0,41
5 n Blau 208-250 50 und 60 432C9W 2CMA166622R1000 1 0,41
5 n Rot 440-460 60 432C11W 2CMA166624R1000 1 0,41

*) Standardausführung

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Kabelverschraubung. Anschlussquerschnitt: 2,5-6 mm2. 
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT.  
Kabeleingang: Kabelverschraubung; innere und äußere Kabelklammern. 
Anschlussquerschnitt: 4-16 mm2.

Kupplungen

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC 263C1W 2CMA166878R1000 1 0,80
3 n Gelb 100-130 50 und 60 263C4W 2CMA166872R1000 1 0,80
3 n Blau 200-250 50 und 60 263C6W 2CMA166874R1000 1 0,80
3 n Rot 380-415 50 und 60 263C9W 2CMA166876R1000 1 0,80

3P+E 
4 n Grau AC 363C1W 2CMA166902R1000 1 0,83
4 n Gelb 100-130 50 und 60 363C4W 2CMA166890R1000 1 0,83
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 363C5W 2CMA166892R1000 1 0,83
4 n Rot 380-415 50 und 60 363C6W* 2CMA166894R1000 1 0,83
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 363C7W 2CMA166896R1000 1 0,83
4 n Blau 200-250 50 und 60 363C9W 2CMA166898R1000 1 0,83
4 n Rot 440-460 60 363C11W 2CMA166900R1000 1 0,83

3P+N+E 
5 n Grau AC 463C1W 2CMA166914R1000 1 0,88
5 n Gelb 100-130 50 und 60 463C4W 2CMA166904R1000 1 0,88
5 n Rot 346-415 50 und 60 463C6W* 2CMA166906R1000 1 0,88
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 463C7W 2CMA166908R1000 1 0,88
5 n Blau 208-250 50 und 60 463C9W 2CMA166910R1000 1 0,88
5 n Rot 440-460 60 463C11W 2CMA166912R1000 1 0,88

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC 2125C1W 2CMA166920R1000 1 1,37
3 n Gelb 100-130 50 und 60 2125C4W 2CMA166916R1000 1 1,37
3 n Blau 200-250 50 und 60 2125C6W 2CMA166918R1000 1 1,37

3P+E 
4 n Grau AC 3125C1W 2CMA166932R1000 1 1,41
4 n Gelb 100-130 50 und 60 3125C4W 2CMA166922R1000 1 1,41
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 3125C5W 2CMA166923R1000 1 1,41
4 n Rot 380-415 50 und 60 3125C6W* 2CMA166924R1000 1 1,41
4 n Rot 380-415 50 und 60 3125C6W LP** 2CMA169211R1000 1 1,41
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 3125C7W 2CMA166926R1000 1 1,41
4 n Blau 200-250 50 und 60 3125C9W* 2CMA166928R1000 1 1,41
4 n Rot 440-460 60 3125C11W 2CMA166930R1000 1 1,41

3P+N+E 
5 n Grau AC 4125C1W 2CMA166944R1000 1 1,53
5 n Gelb 100-130 50 und 60 4125C4W 2CMA166934R1000 1 1,53
5 n Rot 346-415 50 und 60 4125C6W* 2CMA166936R1000 1 1,53
5 n Rot 346-415 50 und 60 4125C6W LP** 2CMA169212R1000 1 1,53
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 4125C7W 2CMA166938R1000 1 1,53
5 n Blau 208-250 50 und 60 4125C9W 2CMA166940R1000 1 1,53
5 n Rot 440-460 60 4125C11W 2CMA166942R1000 1 1,53

*) Standardausführung
**) Langphasige Buchsen, Pilotbuchse

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Kabelverschraubung; innere und äußere Kabelklammern.  
Anschlussquerschnitt: 16-50 mm2.

Zubehör ...................Seite 10/62
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 u. 32 mm oben und Bohrmarkierungen unten. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 u. 32 mm oben und Bohrmarkierungen unten. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse für raue Umgebung

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216MVS1WH  2CMA163255R1000 1 1,75
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MVS4WH  2CMA163256R1000 1 1,75
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MVS6WH  2CMA163257R1000 1 1,75
3 n Rot 380-415 50 und 60  216MVS9WH  2CMA163258R1000 1 1,75
3 n Grau Transf. 50 und 60  216MVS12WH  2CMA163259R1000 1 1,75

3P+E 
4 n Grau AC  316MVS1WH  2CMA163261R1000 1 1,79
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MVS4WH  2CMA163262R1000 1 1,79
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MVS5WH  2CMA163263R1000 1 1,79
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MVS6WH  2CMA163264R1000  1 1,79
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MVS7WH  2CMA163265R1000 1 1,79
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MVS9WH  2CMA163266R1000 1 1,79
4 n Grün > 50 100-300  316MVS10WH  2CMA163267R1000 1 1,79
4 n Rot 440-460 60  316MVS11WH  2CMA163268R1000 1 1,79

3P+N+E 
5 n Grau AC  416MVS1WH  2CMA163270R1000 1 1,83
5 n Grün > 50 > 300-500  416MVS2WH  2CMA163271R1000 1 1,83
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MVS6WH  2CMA163272R1000 1 1,83
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MVS9WH  2CMA163273R1000 1 1,83

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232MVS1WH  2CMA163275R1000 1 1,87
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MVS6WH  2CMA163276R1000 1 1,87

3P+E 
4 n Grau AC  332MVS1WH  2CMA163277R1000 1 1,91
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MVS5WH  2CMA163278R1000 1 1,91
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MVS6WH  2CMA163279R1000  1 1,91
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MVS7WH  2CMA163280R1000 1 1,91
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MVS9WH  2CMA163281R1000 1 1,91

3P+N+E 
5 n Grau AC  432MVS1WH  2CMA163284R1000 1 1,95
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MVS6WH  2CMA163285R1000 1 1,95
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MVS7WH  2CMA163286R1000 1 1,95

- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 40 u. 50 mm oben und Bohrmarkierungen unten. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 40 u. 50 mm oben und Bohrmarkierungen unten. 
Anschlussquerschnitt: 16-70 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263MVS1WH  2CMA162831R1000 1 3,50
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263MVS4WH  2CMA162827R1000 1 3,50
3 n Blau 200-250 50 und 60  263MVS6WH  2CMA162828R1000 1 3,50
3 n Rot 380-415 50 und 60  263MVS9WH  2CMA162829R1000 1 3,50

3P+E 
4 n Grau AC  363MVS1WH  2CMA162841R1000 1 3,50
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363MVS4WH  2CMA162834R1000 1 3,50
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363MVS5WH  2CMA162835R1000 1 3,50
4 n Rot 380-415 50 und 60  363MVS6WH  2CMA162836R1000  1 3,50
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363MVS7WH  2CMA162837R1000 1 3,50
4 n Blau 200-250 50 und 60  363MVS9WH  2CMA162838R1000 1 3,50
4 n Rot 440-460 60  363MVS11WH  2CMA162840R1000 1 3,50

3P+N+E 
5 n Grau AC  463MVS1WH  2CMA162849R1000 1 3,60
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463MVS4WH  2CMA162844R1000 1 3,60
5 n Rot 346-415 50 und 60  463MVS6WH  2CMA162845R1000 1 3,60
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463MVS7WH  2CMA162846R1000 1 3,60
5 n Blau 208-250 50 und 60  463MVS9WH  2CMA162847R1000 1 3,60
5 n Rot 440-460 60  463MVS11WH  2CMA162848R1000 1 3,60

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125MVS1WH **  2CMA162740R1000 1 4,40
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125MVS4WH **  2CMA162738R1000 1 4,40
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125MVS6WH * **  2CMA162739R1000 1 4,40

3P+E 
4 n Grau AC  3125MVS1WH **  2CMA162746R1000 1 4,40
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125MVS4WH **  2CMA162741R1000 1 4,40
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125MVS6WH **  2CMA162742R1000  1 4,40
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125MVS7WH **  2CMA162743R1000 1 4,40
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125MVS9WH **  2CMA162744R1000 1 4,40
4 n Rot 440-460 60  3125MVS11WH **  2CMA162745R1000 1 4,40

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125MVS1WH **  2CMA162796R1000 1 4,50
5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125MVS4WH **  2CMA162791R1000 1 4,50
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125MVS6WH * **  2CMA162792R1000 1 4,50
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125MVS7WH **  2CMA162793R1000 1 4,50
5 n Blau 208-250 50 und 60  4125MVS9WH **  2CMA162794R1000 1 4,50
5 n Rot 440-460 60  4125MVS11WH **  2CMA162795R1000 1 4,50

*) Standardausführung
**) Langphasige Buchsen, Pilotbuchse
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Schaltbare Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse für raue Umgebung
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63 A, IP44
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 40 u. 50 mm oben und Bohrmarkierungen unten. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse für raue Umgebung

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263MVS4  2CMA162327R1000 1 3,50
3 n Blau 200-250 50 und 60  263MVS6  2CMA162328R1000 1 3,50

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363MVS5  2CMA162335R1000 1 3,50
4 n Rot 380-415 50 und 60  363MVS6  2CMA162336R1000  1 3,50
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363MVS7  2CMA162337R1000 1 3,50
4 n Blau 200-250 50 und 60  363MVS9  2CMA162338R1000 1 3,50

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463MVS6 *  2CMA162345R1000 1 3,60

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Aluminium. 
Kabeleingang: 2 x M25 u. 2 x M32. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Aluminium. 
Kabeleingang: 2 x M25 u. 2 x M32. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Metallgehäuse für raue Umgebung

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+E 
4 n Grau AC  316MM1  2CMA167980R1000 1 1,30
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MM4  2CMA167973R1000 1 1,30
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MM5  2CMA167974R1000 1 1,30
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MM6 *  2CMA167975R1000  1 1,30
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MM7 *  2CMA167976R1000 1 1,30
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MM9  2CMA167977R1000 1 1,30
4 n Grün > 50 100-300  316MM10  2CMA167978R1000 1 1,30
4 n Rot 440-460 60  316MM11  2CMA167979R1000 1 1,30

3P+N+E 
5 n Grau AC  416MM1  2CMA167988R1000 1 1,32
5 n Grün > 50 > 300-500  416MM2  2CMA167981R1000 1 1,32
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MM6 *  2CMA167984R1000 1 1,32
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MM9  2CMA167986R1000 1 1,32
5 n Rot 440-460 60  416MM11  2CMA167987R1000 1 1,32

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+E 
4 n Grau AC  332MM1  2CMA167998R1000 1 1,42
4 n Grau 380/440 50/60  332MM3  2CMA167990R1000 1 1,42
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MM4  2CMA167991R1000 1 1,42
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MM5  2CMA167992R1000 1 1,42
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MM6 *  2CMA167993R1000 1 1,42
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MM7  2CMA167994R1000 1 1,42
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MM9  2CMA167995R1000 1 1,42
4 n Grün > 50 100-300  332MM10  2CMA167996R1000 1 1,42
4 n Rot 440-460 60  332MM11  2CMA167997R1000 1 1,42

3P+N+E 
5 n Grau AC  432MM1  2CMA168006R1000 1 1,48
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MM6 *  2CMA168002R1000 1 1,48
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MM7  2CMA168003R1000 1 1,48
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MM9  2CMA168004R1000 1 1,48

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Zubehör ...................Seite 10/62
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63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Aluminium. 
Kabeleingang: 4 x M40. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

125 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Aluminium. 
Kabeleingang: 4 x M50. 
Anschlussquerschnitt: 6-70 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263MM1  2CMA168033R1000 1 2,20
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263MM4  2CMA168030R1000 1 2,20
3 n Blau 200-250 50 und 60  263MM6  2CMA168031R1000 1 2,20
3 n Rot 380-415 50 und 60  263MM9  2CMA168032R1000 1 2,20

3P+E 
4 n Grau AC  363MM1  2CMA168040R1000 1 2,22
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363MM4  2CMA168034R1000 1 2,22
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363MM5  2CMA168035R1000 1 2,22
4 n Rot 380-415 50 und 60  363MM6 *  2CMA168036R1000  1 2,22
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363MM7 *  2CMA168037R1000 1 2,22
4 n Blau 200-250 50 und 60  363MM9  2CMA168038R1000 1 2,22
4 n Rot 440-460 60  363MM11  2CMA168039R1000 1 2,22

3P+N+E 
5 n Grau AC  463MM1  2CMA168046R1000 1 2,35
5 n Rot 346-415 50 und 60  463MM6 *  2CMA168042R1000 1 2,35
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463MM7  2CMA168043R1000 1 2,35
5 n Blau 208-250 50 und 60  463MM9  2CMA168044R1000 1 2,35

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125MM6 **  2CMA168047R1000 1 7,70

3P+E 
4 n Grau AC  3125MM1 **  2CMA168052R1000 1 7,90
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125MM6 * **  2CMA168048R1000  1 7,90
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125MM7 **  2CMA168049R1000 1 7,90
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125MM9 **  2CMA168050R1000 1 7,90
4 n Rot 440-460 60  3125MM11 **  2CMA168051R1000 1 7,90

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125MM1 **  2CMA168056R1000 1 8,10
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125MM6 * **  2CMA168053R1000 1 8,10
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125MM7 **  2CMA168054R1000 1 8,10
5 n Rot 440-460 60  4125MM11 **  2CMA168055R1000 1 8,10

*) Standardausführung
**) Langphasige Buchsen, Pilotbuchse
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Schaltbare Wandsteckdosen
Metallgehäuse für raue Umgebung

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm/M25. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm/M25. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Horizontalbauweise

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MHS4  2CMA167622R1000 1 0,55
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MHS6 *  2CMA167623R1000 1 0,55

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MHS4  2CMA167629R1000 1 0,58
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MHS5  2CMA167630R1000 1 0,58
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MHS6 *  2CMA167631R1000  1 0,58
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MHS7  2CMA167632R1000 1 0,58
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MHS9  2CMA167633R1000 1 0,58
4 n Rot 440-460 60  316MHS11  2CMA167635R1000 1 0,58

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MHS6 *  2CMA167640R1000 1 0,61

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MHS4  2CMA167668R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MHS6 *  2CMA167669R1000 1 0,60

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MHS5  2CMA167676R1000 1 0,63
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MHS6 *  2CMA167677R1000  1 0,63
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MHS7  2CMA167678R1000 1 0,63
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MHS9  2CMA167679R1000 1 0,63

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MHS6 *  2CMA167686R1000 1 0,66

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: Bohrungen Ø 32 mm. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263MHS4  2CMA167714R1000 1 2,00
3 n Blau 200-250 50 und 60  263MHS6  2CMA167715R1000 1 2,00

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363MHS5  2CMA167719R1000 1 2,00
4 n Rot 380-415 50 und 60  363MHS6 *  2CMA167721R1000  1 2,00
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363MHS7  2CMA167722R1000 1 2,00
4 n Blau 200-250 50 und 60  363MHS9  2CMA167723R1000 1 2,00

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463MHS6 *  2CMA167727R1000 1 2,10

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm oben/M25 unten. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Horizontalbauweise

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216MHS1W  2CMA167804R1000 1 0,55
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MHS4W  2CMA167800R1000 1 0,55
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MHS6W *  2CMA167801R1000 1 0,55
3 n Rot 380-415 50 und 60  216MHS9W  2CMA167802R1000 1 0,55
3 n Grau Transf. 50 und 60  216MHS12W  2CMA167803R1000 1 0,55

3P+E 
4 n Grau AC  316MHS1W  2CMA167814R1000 1 0,58
4 n Grün > 50 > 300-500  316MHS2W  2CMA167805R1000 1 0,58
4 n Grau 380/440 50/60  316MHS3W  2CMA167806R1000 1 0,58
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MHS4W  2CMA167807R1000 1 0,58
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MHS5W  2CMA167808R1000 1 0,58
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MHS6W *  2CMA167809R1000  1 0,58
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MHS7W  2CMA167810R1000 1 0,58
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MHS9W  2CMA167811R1000 1 0,58
4 n Grün > 50 100-300  316MHS10W  2CMA167812R1000 1 0,58
4 n Rot 440-460 60  316MHS11W  2CMA167813R1000 1 0,58

3P+N+E 
5 n Grau AC  416MHS1W  2CMA167822R1000 1 0,61
5 n Grün > 50 > 300-500  416MHS2W  2CMA167815R1000 1 0,61
5 n Grau 380/440 50/60  416MHS3W  2CMA167816R1000 1 0,61
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416MHS4W  2CMA167817R1000 1 0,61
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MHS6W *  2CMA167818R1000 1 0,61
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416MHS7W  2CMA167819R1000 1 0,61
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MHS9W  2CMA167820R1000 1 0,61
5 n Rot 440-460 60  416MHS11W  2CMA167821R1000 1 0,61

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232MHS1W  2CMA167851R1000 1 0,60
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MHS4W  2CMA167847R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MHS6W   2CMA167848R1000 1 0,60
3 n Rot 380-415 50 und 60  232MHS9W  2CMA167849R1000 1 0,60
3 n Grau Transf. 50 und 60  232MHS12W  2CMA167850R1000 1 0,60

3P+E 
4 n Grau AC  332MHS1W  2CMA167861R1000 1 0,63
4 n Grün > 50 > 300-500  332MHS2W  2CMA167852R1000 1 0,63
4 n Grau 380/440 50/60  332MHS3W  2CMA167853R1000 1 0,63
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MHS4W  2CMA167854R1000 1 0,63
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MHS5W  2CMA167855R1000 1 0,63
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MHS6W   2CMA167856R1000  1 0,63
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MHS7W  2CMA167857R1000 1 0,63
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MHS9W  2CMA167858R1000 1 0,63
4 n Grün > 50 100-300  332MHS10W  2CMA167859R1000 1 0,63
4 n Rot 440-460 60  332MHS11W  2CMA167860R1000 1 0,63

3P+N+E
5 n Grau AC  432MHS1W  2CMA167869R1000 1 0,66
5 n Grün > 50 > 300-500  432MHS2W  2CMA167862R1000 1 0,66
5 n Grau 380/440 50/60  432MHS3W  2CMA167863R1000 1 0,66
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432MHS4W  2CMA167864R1000 1 0,66
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MHS6W *  2CMA167865R1000 1 0,66
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MHS7W  2CMA167866R1000 1 0,66
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MHS9W  2CMA167867R1000 1 0,66
5 n Rot 440-460 60  432MHS11W  2CMA167868R1000 1 0,66

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm oben/M25 unten. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
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- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 32 mm. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Horizontalbauweise

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263MHS1W  2CMA167896R1000 1 2,00
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263MHS4W  2CMA167893R1000 1 2,00
3 n Blau 200-250 50 und 60  263MHS6W   2CMA167894R1000 1 2,00
3 n Rot 380-415 50 und 60  263MHS9W  2CMA167895R1000 1 2,00

3P+E 
4 n Grau AC  363MHS1W  2CMA167903R1000 1 2,00
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363MHS4W  2CMA167897R1000 1 2,00
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363MHS5W  2CMA167898R1000 1 2,00
4 n Rot 380-415 50 und 60  363MHS6W   2CMA167899R1000  1 2,00
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363MHS7W  2CMA167900R1000 1 2,00
4 n Blau 200-250 50 und 60  363MHS9W  2CMA167901R1000 1 2,00
4 n Rot 440-460 60  363MHS11W  2CMA167902R1000 1 2,00

3P+N+E 
5 n Grau AC  463MHS1W  2CMA167909R1000 1 2,10
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463MHS4W  2CMA167904R1000 1 2,10
5 n Rot 346-415 50 und 60  463MHS6W *  2CMA167905R1000 1 2,10
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463MHS7W  2CMA167906R1000 1 2,10
5 n Blau 208-250 50 und 60  463MHS9W  2CMA167907R1000 1 2,10
5 n Rot 440-460 60  463MHS11W  2CMA167908R1000 1 2,10

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232MHS1W  2CMA167851R1000 1 0,60
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MHS4W  2CMA167847R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MHS6W   2CMA167848R1000 1 0,60
3 n Rot 380-415 50 und 60  232MHS9W  2CMA167849R1000 1 0,60
3 n Grau Transf. 50 und 60  232MHS12W  2CMA167850R1000 1 0,60

3P+E 
4 n Grau AC  332MHS1W  2CMA167861R1000 1 0,63
4 n Grün > 50 > 300-500  332MHS2W  2CMA167852R1000 1 0,63
4 n Grau 380/440 50/60  332MHS3W  2CMA167853R1000 1 0,63
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MHS4W  2CMA167854R1000 1 0,63
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MHS5W  2CMA167855R1000 1 0,63
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MHS6W   2CMA167856R1000  1 0,63
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MHS7W  2CMA167857R1000 1 0,63
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MHS9W  2CMA167858R1000 1 0,63
4 n Grün > 50 100-300  332MHS10W  2CMA167859R1000 1 0,63
4 n Rot 440-460 60  332MHS11W  2CMA167860R1000 1 0,63

3P+N+E
5 n Grau AC  432MHS1W  2CMA167869R1000 1 0,66
5 n Grün > 50 > 300-500  432MHS2W  2CMA167862R1000 1 0,66
5 n Grau 380/440 50/60  432MHS3W  2CMA167863R1000 1 0,66
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432MHS4W  2CMA167864R1000 1 0,66
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MHS6W *  2CMA167865R1000 1 0,66
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MHS7W  2CMA167866R1000 1 0,66
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MHS9W  2CMA167867R1000 1 0,66
5 n Rot 440-460 60  432MHS11W  2CMA167868R1000 1 0,66

Zubehör ...................Seite 10/62
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: 
Bohrungen Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Vertikalbauweise

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MVS4  2CMA167645R1000 1 0,63
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MVS6 *  2CMA167646R1000 1 0,63

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MVS4  2CMA167652R1000 1 0,67
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MVS5  2CMA167653R1000 1 0,67
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MVS6 *  2CMA167654R1000  1 0,67
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MVS7  2CMA167655R1000 1 0,67
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MVS9  2CMA167656R1000 1 0,67
4 n Rot 440-460 60  316MVS11  2CMA167658R1000 1 0,67

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MVS6 *  2CMA167663R1000 1 0,70

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MVS4  2CMA167691R1000 1 0,69
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MVS6  2CMA167692R1000 1 0,69

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MVS5  2CMA167699R1000 1 0,72
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MVS6  2CMA167700R1000  1 0,72
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MVS7  2CMA167701R1000 1 0,72
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MVS9  2CMA167702R1000 1 0,72

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MVS6 *  2CMA167709R1000 1 0,76

*) Standardausführung
- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)
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32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Vertikalbauweise

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232MVS1W  2CMA167874R1000 1 0,69
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MVS4W  2CMA167870R1000 1 0,69
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MVS6W  2CMA167871R1000 1 0,69
3 n Rot 380-415 50 und 60  232MVS9W  2CMA167872R1000 1 0,69
3 n Grau Transf. 50 und 60  232MVS12W  2CMA167873R1000 1 0,69

3P+E 
4 n Grau AC  332MVS1W  2CMA167884R1000 1 0,72
4 n Grün > 50 > 300-500  332MVS2W  2CMA167875R1000 1 0,72
4 n Grau 380/440 50/60  332MVS3W  2CMA167876R1000 1 0,72
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MVS4W  2CMA167877R1000 1 0,72
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MVS5W  2CMA167878R1000 1 0,72
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MVS6W  2CMA167879R1000  1 0,72
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MVS7W  2CMA167880R1000 1 0,72
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MVS9W  2CMA167881R1000 1 0,72
4 n Grün > 50 100-300  332MVS10W  2CMA167882R1000 1 0,72
4 n Rot 440-460 60  332MVS11W  2CMA167883R1000 1 0,72

3P+N+E 
5 n Grau AC  432MVS1W  2CMA167892R1000 1 0,76
5 n Grün > 50 > 300-500  432MVS2W  2CMA167885R1000 1 0,76
5 n Grau 380/440 50/60  432MVS3W  2CMA167886R1000 1 0,76
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432MVS4W  2CMA167887R1000 1 0,76
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MVS6W  2CMA167888R1000 1 0,76
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MVS7W  2CMA167889R1000 1 0,76
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MVS9W  2CMA167890R1000 1 0,76
5 n Rot 440-460 60  432MVS11W  2CMA167891R1000 1 0,76

- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.

*) Standardausführung

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216MVS1W  2CMA167827R1000 1 0,63
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MVS4W  2CMA167823R1000 1 0,63
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MVS6W *  2CMA167824R1000 1 0,63
3 n Rot 380-415 50 und 60  216MVS9W  2CMA167825R1000 1 0,63
3 n Grau Transf. 50 und 60  216MVS12W  2CMA167826R1000 1 0,63

3P+E
4 n Grau AC  316MVS1W  2CMA167838R1000 1 0,67
4 n Grün > 50 > 300-500  316MVS2W  2CMA167828R1000 1 0,67
4 n Grau 380/440 50/60  316MVS3W  2CMA167829R1000 1 0,67
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MVS4W  2CMA167830R1000 1 0,67
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MVS5W  2CMA167831R1000 1 0,67
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MVS6W *  2CMA167832R1000  1 0,67
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MVS7W  2CMA167833R1000 1 0,67
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MVS9W  2CMA167834R1000 1 0,67
4 n Grün > 50 100-300  316MVS10W  2CMA167835R1000 1 0,67
4 n Rot 440-460 60  316MVS11W  2CMA167836R1000 1 0,67

3P+N+E 
5 n Grau AC  416MVS1W  2CMA167846R1000 1 0,70
5 n Grün > 50 > 300-500  416MVS2W  2CMA167839R1000 1 0,70
5 n Grau 380/440 50/60  416MVS3W  2CMA167840R1000 1 0,70
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416MVS4W  2CMA167841R1000 1 0,70
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MVS6W *  2CMA167842R1000 1 0,70
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416MVS7W  2CMA167843R1000 1 0,70
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MVS9W  2CMA167844R1000 1 0,70
5 n Rot 440-460 60  416MVS11W  2CMA167845R1000 1 0,70

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75 - Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.

- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Sicherungsautomaten der Reihe S201/S203 mit Auslösecharakteristik C. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 1,5-10 mm2.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Sicherungsautomaten der Reihe S201/S203 mit Auslösecharakteristik C. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MPM4W  2CMA167948R1000 1 1,74
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MPM6W  2CMA167949R1000 1 1,74
3 n Rot 380-415 50 und 60  216MPM9W  2CMA167950R1000 1 1,74
3 n Grau Transf. 50 und 60  216MPM12W  2CMA167951R1000 1 1,74

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500  316MPM2W  2CMA167953R1000 1 1,77
4 n Grau 380/440 50/60  316MPM3W  2CMA167954R1000 1 1,77
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MPM4W  2CMA167955R1000 1 1,77
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316MPM5W  2CMA167956R1000 1 1,77
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MPM6W  2CMA167957R1000  1 1,77
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316MPM7W  2CMA167958R1000 1 1,77
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MPM9W  2CMA167959R1000 1 1,77
4 n Grün > 50 100-300  316MPM10W  2CMA167960R1000 1 1,77
4 n Rot 440-460 60  316MPM11W  2CMA167961R1000 1 1,77

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500  416MPM2W  2CMA167963R1000 1 1,79
5 n Grau 380/440 50/60  416MPM3W  2CMA167964R1000 1 1,79
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416MPM4W  2CMA167965R1000 1 1,79
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MPM6W  2CMA167966R1000 1 1,79
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416MPM7W  2CMA167967R1000 1 1,79
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MPM9W  2CMA167968R1000 1 1,79
5 n Rot 440-460 60  416MPM11W  2CMA167969R1000 1 1,79

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MPM4W  2CMA168007R1000 1 1,80
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MPM6W  2CMA168008R1000 1 1,80
3 n Rot 380-415 50 und 60  232MPM9W  2CMA168009R1000 1 1,80
3 n Grau Transf. 50 und 60  232MPM12W  2CMA168010R1000 1 1,80

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500  332MPM2W  2CMA168012R1000 1 1,81
4 n Grau 380/440 50/60  332MPM3W  2CMA168013R1000 1 1,81
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MPM4W  2CMA168014R1000 1 1,81
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332MPM5W  2CMA168015R1000 1 1,81
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MPM6W  2CMA168016R1000  1 1,81
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332MPM7W  2CMA168017R1000 1 1,81
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MPM9W  2CMA168018R1000 1 1,81
4 n Grün > 50 100-300  332MPM10W  2CMA168019R1000 1 1,81
4 n Rot 440-460 60  332MPM11W  2CMA168020R1000 1 1,81

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500  432MPM2W  2CMA168022R1000 1 1,83
5 n Grau 380/440 50/60  432MPM3W  2CMA168023R1000 1 1,83
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432MPM4W  2CMA168024R1000 1 1,83
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MPM6W  2CMA168025R1000 1 1,83
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432MPM7W  2CMA168026R1000 1 1,83
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MPM9W  2CMA168027R1000 1 1,83
5 n Rot 440-460 60  432MPM11W  2CMA168028R1000 1 1,83Zubehör ...................Seite 10/62

Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75 - Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.

- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 25 A/0,03 A, Typ A.
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 40 A/0,03 A, Typ A. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MPR6  2CMA167756R1000 1 1,71

3P+E 
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MPR6  2CMA167764R1000  1 1,74
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MPR9  2CMA167766R1000 1 1,74

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MPR6  2CMA167772R1000 1 1,76

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MPR6  2CMA167778R1000 1 1,77

3P+E 
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MPR6  2CMA167786R1000  1 1,78
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MPR9  2CMA167788R1000 1 1,78

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MPR6  2CMA167795R1000 1 1,80

- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Schaltbare Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 25 A/0,03 A, Typ A.
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 40 A/0,03 A, Typ A. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Schaltbare Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216MPR4W  2CMA168057R1000 1 1,74
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MPR6W  2CMA168058R1000 1 1,74
3 n Grau Transf. 50 und 60  216MPR12W  2CMA168060R1000 1 1,74

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316MPR4W  2CMA168064R1000 1 1,77
4 n Rot 380-415 50 und 60  316MPR6W  2CMA168066R1000  1 1,77
4 n Blau 200-250 50 und 60  316MPR9W  2CMA168068R1000 1 1,77

3P+N+E 
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416MPR4W  2CMA168074R1000 1 1,79
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MPR6W  2CMA168075R1000 1 1,79
5 n Blau 208-250 50 und 60  416MPR9W  2CMA168077R1000 1 1,79

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232MPR4W  2CMA168080R1000 1 1,80
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MPR6W  2CMA168081R1000 1 1,80
3 n Grau Transf. 50 und 60  232MPR12W  2CMA168083R1000 1 1,80

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332MPR4W  2CMA168087R1000 1 1,81
4 n Rot 380-415 50 und 60  332MPR6W  2CMA168089R1000  1 1,81
4 n Blau 200-250 50 und 60  332MPR9W  2CMA168091R1000 1 1,81

3P+N+E 
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432MPR4W  2CMA168097R1000 1 1,83
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MPR6W  2CMA168098R1000 1 1,83
5 n Blau 208-250 50 und 60  432MPR9W  2CMA168100R1000 1 1,83

- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-10 mm2. Platz für 4 Module.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2. Platz für 4 Module.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  216MP6WP  2CMA162878R1000 1 0,82

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416MP6WP  2CMA162895R1000 1 0,94

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  232MP6WP  2CMA163172R1000 1 0,85

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432MP6WP  2CMA163193R1000 1 0,97

- Vorbereitet für Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter (nicht enthalten)

- Nach dem Einstecken und Einschalten ist der Stecker mechanisch verriegelt.
- Nach dem Ausschalten und Ausziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
- Geräte sind in OFF-Stellung mit Vorhängeschloss abschließbar.
- Schalter kann mit Zusatzkontakt ausgestattet werden (s. S. 65)

Schaltbare Wandsteckdosen
Vorbereitet für die Aufnahme von Schutzgeräten

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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Aufputz-Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast.  
Flexible Membran u. M20-Einsatz mit metrischem Gewinde für oberen Kabeleingang.  
Hinterer Kabeleingang: Bohrung. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E

3 n Gelb 100-130 50 und 60 216RS4* 2CMA193097R1000 10 0,22
3 n Blau 200-250 50 und 60 216RS6* 2CMA193098R1000 10 0,22

3P+E 

4 n Gelb 100-130 50 und 60 316RS4 2CMA193104R1000 10 0,24
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 316RS5 2CMA193105R1000 10 0,24
4 n Rot 380-415 50 und 60 316RS6* 2CMA193106R1000 10 0,24
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 316RS7* 2CMA193107R1000 10 0,24
4 n Blau 200-250 50 und 60 316RS9 2CMA193108R1000 10 0,24
4 n Rot 440-460 60 316RS11 2CMA193110R1000 10 0,24

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60 416RS6* 2CMA193115R1000 10 0,26

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast.  
Flexible Membran u. M25-Einsatz mit metrischem Gewinde für oberen Kabeleingang.  
Hinterer Kabeleingang: Bohrung.  
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E

3 n Gelb 100-130 50 und 60 232RS4 2CMA193121R1000 10 0,30
3 n Blau 200-250 50 und 60 232RS6* 2CMA193122R1000 10 0,30

3P+E 

4 n Schwarz 600-690 50 und 60 332RS5 2CMA193129R1000 10 0,32
4 n Rot 380-415 50 und 60 332RS6* 2CMA193130R1000 10 0,32
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 332RS7 2CMA193131R1000 10 0,32
4 n Blau 200-250 50 und 60 332RS9 2CMA193132R1000 10 0,32

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60 432RS6* 2CMA193139R1000 10 0,34

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.
Kabeleingang: M32 oder Bohrung hinten.  
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E

3 n Gelb 100-130 50 und 60 263RS4 2CMA167474R1000 1 0,95
3 n Blau 200-250 50 und 60 263RS6 2CMA167476R1000 1 0,95

3P+E 

4 n Schwarz 600-690 50 und 60 363RS5 2CMA167496R1000 1 0,99
4 n Rot 380-415 50 und 60 363RS6* 2CMA167498R1000 1 0,99
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 363RS7 2CMA167500R1000 1 0,99
4 n Blau 200-250 50 und 60 363RS9 2CMA167502R1000 1 0,99

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60 463RS6* 2CMA167484R1000 1 1,05

*) Standardausführung
Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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Aufputz-Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau > 50-250 DC 216RS3W 2CMA167147R1000 1 0,34
3 n Gelb 100-130 50 und 60 216RS4W 2CMA167148R1000 1 0,34
3 n Blau 200-250 50 und 60 216RS6W* 2CMA167149R1000 1 0,34
3 n Rot 380-415 50 und 60 216RS9W 2CMA167150R1000 1 0,34
3 n Grau Transf. 50 und 60 216RS12W 2CMA167151R1000 1 0,34
3 n Grau AC 216RS1W 2CMA167152R1000 1 0,34

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500 316RS2W 2CMA167153R1000 1 0,37
4 n Grau 380/440 50/60 316RS3W 2CMA167154R1000 1 0,37
4 n Gelb 100-130 50 und 60 316RS4W 2CMA167155R1000 1 0,37
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 316RS5W 2CMA167156R1000 1 0,37
4 n Rot 380-415 50 und 60 316RS6W* 2CMA167157R1000 1 0,37
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 316RS7W 2CMA167158R1000 1 0,37
4 n Blau 200-250 50 und 60 316RS9W 2CMA167159R1000 1 0,37
4 n Grün > 50 100-300 316RS10W 2CMA167160R1000 1 0,37
4 n Rot 440-460 60 316RS11W 2CMA167161R1000 1 0,37
4 n Grau AC 316RS1W 2CMA167162R1000 1 0,37

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500 416RS2W 2CMA167163R1000 1 0,40
5 n Grau 380/440 50/60 416RS3W 2CMA167164R1000 1 0,40
5 n Gelb 100-130 50 und 60 416RS4W 2CMA167165R1000 1 0,40
5 n Rot 346-415 50 und 60 416RS6W* 2CMA167166R1000 1 0,40
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 416RS7W 2CMA167167R1000 1 0,40
5 n Blau 208-250 50 und 60 416RS9W 2CMA167168R1000 1 0,40
5 n Rot 440-460 60 416RS11W 2CMA167169R1000 1 0,40
5 n Grau AC 416RS1W 2CMA167170R1000 1 0,40

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60 232RS4W 2CMA167171R1000 1 0,41
3 n Blau 200-250 50 und 60 232RS6W* 2CMA167172R1000 1 0,41
3 n Rot 380-415 50 und 60 232RS9W 2CMA167173R1000 1 0,41
3 n Grau Transf. 50 und 60 232RS12W 2CMA167174R1000 1 0,41
3 n Grau AC 232RS1W 2CMA167175R1000 1 0,41

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500 332RS2W 2CMA167176R1000 1 0,43
4 n Grau 380/440 50/60 332RS3W 2CMA167177R1000 1 0,43
4 n Gelb 100-130 50 und 60 332RS4W 2CMA167178R1000 1 0,43
4 n Schwarz 600-690 50 und 60 332RS5W 2CMA167179R1000 1 0,43
4 n Rot 380-415 50 und 60 332RS6W* 2CMA167180R1000 1 0,43
4 n Schwarz 480-500 50 und 60 332RS7W 2CMA167181R1000 1 0,43
4 n Blau 200-250 50 und 60 332RS9W 2CMA167182R1000 1 0,43
4 n Grün > 50 100-300 332RS10W 2CMA167183R1000 1 0,43
4 n Rot 440-460 60 332RS11W 2CMA167184R1000 1 0,43
4 n Grau AC 332RS1W 2CMA167185R1000 1 0,43

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500 432RS2W 2CMA167186R1000 1 0,48
5 n Grau 380/440 50/60 432RS3W 2CMA167187R1000 1 0,48
5 n Gelb 100-130 50 und 60 432RS4W 2CMA167188R1000 1 0,48
5 n Rot 346-415 50 und 60 432RS6W* 2CMA167189R1000 1 0,48
5 n Schwarz 480-500 50 und 60 432RS7W 2CMA167190R1000 1 0,48
5 n Blau 208-250 50 und 60 432RS9W 2CMA167191R1000 1 0,48
5 n Rot 440-460 60 432RS11W 2CMA167192R1000 1 0,48
5 n Grau AC 432RS1W 2CMA167193R1000 1 0,48

*) Standardausführung

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Ø 25 mm. Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 32 mm.   
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 50 mm.   
Anschlussquerschnitt: 16-70 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263RS1W  2CMA167310R1000 1 1,00
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263RS4W  2CMA167304R1000 1 1,00
3 n Blau 200-250 50 und 60  263RS6W  2CMA167306R1000 1 1,00
3 n Rot 380-415 50 und 60  263RS9W  2CMA167308R1000 1 1,00

3P+E 
4 n Grau AC  363RS1W  2CMA167324R1000 1 1,07
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363RS4W  2CMA167312R1000 1 1,07
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363RS5W  2CMA167314R1000 1 1,07
4 n Rot 380-415 50 und 60  363RS6W  2CMA167316R1000  1 1,07
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363RS7W  2CMA167318R1000 1 1,07
4 n Blau 200-250 50 und 60  363RS9W  2CMA167320R1000 1 1,07
4 n Rot 440-460 60  363RS11W  2CMA167322R1000 1 1,07

3P+N+E 
5 n Grau AC  463RS1W  2CMA167336R1000 1 1,15
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463RS4W  2CMA167326R1000 1 1,15
5 n Rot 346-415 50 und 60  463RS6W *  2CMA167328R1000 1 1,15
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463RS7W  2CMA167330R1000 1 1,15
5 n Blau 208-250 50 und 60  463RS9W  2CMA167332R1000 1 1,15
5 n Rot 440-460 60  463RS11W  2CMA167334R1000 1 1,15

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125RS1W  2CMA167248R1000 1 1,45
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125RS4W  2CMA167244R1000 1 1,45
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125RS6W  2CMA167246R1000 1 1,45

3P+E 
4 n Grau AC  3125RS1W  2CMA167260R1000 1 1,55
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125RS4W  2CMA167250R1000 1 1,55
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  3125RS5W  2CMA167251R1000 1 1,55
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125RS6W *  2CMA167252R1000  1 1,55
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125RS7W  2CMA167254R1000 1 1,55
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125RS9W  2CMA167256R1000 1 1,55
4 n Rot 440-460 60  3125RS11W  2CMA167258R1000 1 1,55

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125RS1W  2CMA167272R1000 1 1,69
5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125RS4W  2CMA167262R1000 1 1,69
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125RS6W *  2CMA167264R1000 1 1,69
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125RS7W  2CMA167266R1000 1 1,69
5 n Blau 208-250 50 und 60  4125RS9W  2CMA167268R1000 1 1,69
5 n Rot 440-460 60  4125RS11W  2CMA167270R1000 1 1,69

*) Standardausführung

Aufputz-Wandsteckdosen
Kunststoffgehäuse
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Aufputz-Wandsteckdosen
Für Durchgangsverdrahtung

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussblock 2 x  (2,5-10 mm2). Ausgang ist mit Anschlussblock verbunden.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216RL1W  2CMA168461R1000 1 0,63
3 n Grau > 50-250 DC  216RL3W  2CMA168456R1000 1 0,63
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RL4W  2CMA168457R1000 1 0,63
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RL6W  2CMA168458R1000 1 0,63
3 n Rot 380-415 50 und 60  216RL9W  2CMA168459R1000 1 0,63
3 n Grau Transf. DC  216RL12W  2CMA168460R1000 1 0,63

3P+E 
4 n Grau AC  316RL1W  2CMA168471R1000 1 0,66
4 n Grün > 50 > 300-500  316RL2W  2CMA168462R1000 1 0,66
4 n Grau 380/440 50/60  316RL3W  2CMA168463R1000 1 0,66
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RL4W  2CMA168464R1000 1 0,66
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RL5W  2CMA168465R1000 1 0,66
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RL6W  2CMA168466R1000  1 0,66
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RL7W  2CMA168467R1000 1 0,66
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RL9W  2CMA168468R1000 1 0,66
4 n Grün > 50 100-300  316RL10W  2CMA168469R1000 1 0,66
4 n Rot 440-460 60  316RL11W  2CMA168470R1000 1 0,66

3P+N+E 
5 n Grau AC  416RL1W  2CMA168479R1000 1 0,68
5 n Grün > 50 > 300-500  416RL2W  2CMA168472R1000 1 0,68
5 n Grau 380/440 50/60  416RL3W  2CMA168473R1000 1 0,68
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416RL4W  2CMA168474R1000 1 0,68
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RL6W  2CMA168475R1000 1 0,68
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416RL7W  2CMA168476R1000 1 0,68
5 n Blau 208-250 50 und 60  416RL9W  2CMA168477R1000 1 0,68
5 n Rot 440-460 60  416RL11W  2CMA168478R1000 1 0,68

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232RL1W  2CMA168484R1000 1 0,69
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RL4W  2CMA168480R1000 1 0,69
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RL6W  2CMA168481R1000 1 0,69
3 n Rot 380-415 50 und 60  232RL9W  2CMA168482R1000 1 0,69
3 n Grau Transf. 50 und 60  232RL12W  2CMA168483R1000 1 0,69

3P+E 
4 n Grau AC  332RL1W  2CMA168494R1000 1 0,70
4 n Grün > 50 > 300-500  332RL2W  2CMA168485R1000 1 0,70
4 n Grau 380/440 50/60  332RL3W  2CMA168486R1000 1 0,70
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332RL4W  2CMA168487R1000 1 0,70
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RL5W  2CMA168488R1000 1 0,70
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RL6W  2CMA168489R1000  1 0,70
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RL7W  2CMA168490R1000 1 0,70
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RL9W  2CMA168491R1000 1 0,70
4 n Grün > 50 100-300  332RL10W  2CMA168492R1000 1 0,70
4 n Rot 440-460 60  332RL11W  2CMA168493R1000 1 0,70

3P+N+E 
5 n Grau AC  432RL1W  2CMA168502R1000 1 0,72
5 n Grün > 50 > 300-500  432RL2W  2CMA168495R1000 1 0,72
5 n Grau 380/440 50/60  432RL3W  2CMA168496R1000 1 0,72
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432RL4W  2CMA168497R1000 1 0,72
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RL6W *  2CMA168498R1000 1 0,72
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432RL7W  2CMA168499R1000 1 0,72
5 n Blau 208-250 50 und 60  432RL9W  2CMA168500R1000 1 0,72
5 n Rot 440-460 60  432RL11W  2CMA168501R1000 1 0,72

*) Standardausführung

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussblock 2 x  (2,5-10 mm2). Ausgang ist mit Anschlussblock verbunden.
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Aufputz-Wandsteckdosen
Für Durchgangsverdrahtung

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 50/25 mm. 
Anschlussblock 2 x (16-70 mm2)). 
Ausgang ist mit Anschlussblock verbunden.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125RL1W  2CMA168528R1000 1 4,00
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125RL4W  2CMA168526R1000 1 4,00
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125RL6W  2CMA168527R1000 1 4,00

3P+E 
4 n Grau AC  3125RL1W  2CMA168534R1000 1 4,10
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125RL4W  2CMA168529R1000 1 4,10
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125RL6W  2CMA168530R1000  1 4,10
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125RL7W  2CMA168531R1000 1 4,10
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125RL9W  2CMA168532R1000 1 4,10
4 n Rot 440-460 60  3125RL11W  2CMA168533R1000 1 4,10

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125RL1W  2CMA168540R1000 1 4,25
5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125RL4W  2CMA168535R1000 1 4,25
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125RL6W  2CMA168536R1000 1 4,25
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125RL7W  2CMA168537R1000 1 4,25
5 n Blau 208-250 50 und 60  4125RL9W  2CMA168538R1000 1 4,25
5 n Rot 440-460 60  4125RL11W  2CMA168539R1000 1 4,25

- 2125 bis 4125RL...W können mit Dichtungen bis zu 70 mm2 ausgerüstet werden
- Kabelklemmen für Aluminium auf Anfrage erhältlich
- RL...W mit Anschlussblock für 2-Draht-Speisung über gleiche Klemme
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Sicherungsautomaten der Reihe S201/S203 mit Auslösecharakteristik C. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-10 mm2.

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Sicherungsautomaten der Reihe S201/S203 mit Auslösecharakteristik C. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Aufputz-Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RPM4W  2CMA168196R1000 1 1,16
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RPM6W  2CMA168197R1000 1 1,16
3 n Rot 380-415 50 und 60  216RPM9W  2CMA168198R1000 1 1,16
3 n Grau Transf. 50 und 60  216RPM12W  2CMA168199R1000 1 1,16

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500  316RPM2W  2CMA168201R1000 1 1,19
4 n Grau 380/440 50/60  316RPM3W  2CMA168202R1000 1 1,19
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RPM4W  2CMA168203R1000 1 1,19
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RPM5W  2CMA168204R1000 1 1,19
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RPM6W  2CMA168205R1000  1 1,19
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RPM7W  2CMA168206R1000 1 1,19
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RPM9W  2CMA168207R1000 1 1,19
4 n Grün > 50 100-300  316RPM10W  2CMA168208R1000 1 1,19
4 n Rot 440-460 60  316RPM11W  2CMA168209R1000 1 1,19

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500  416RPM2W  2CMA168211R1000 1 1,21
5 n Grau 380/440 50/60  416RPM3W  2CMA168212R1000 1 1,21
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416RPM4W  2CMA168213R1000 1 1,21
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RPM6W  2CMA168214R1000 1 1,21
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416RPM7W  2CMA168215R1000 1 1,21
5 n Blau 208-250 50 und 60  416RPM9W  2CMA168216R1000 1 1,21
5 n Rot 440-460 60  416RPM11W  2CMA168217R1000 1 1,21

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RPM4W  2CMA168219R1000 1 1,22
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RPM6W  2CMA168220R1000 1 1,22
3 n Rot 380-415 50 und 60  232RPM9W  2CMA168221R1000 1 1,22
3 n Grau Transf. 50 und 60  232RPM12W  2CMA168222R1000 1 1,22

3P+E 
4 n Grün > 50 > 300-500  332RPM2W  2CMA168224R1000 1 1,23
4 n Grau 380/440 50/60  332RPM3W  2CMA168225R1000 1 1,23
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332RPM4W  2CMA168226R1000 1 1,23
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RPM5W  2CMA168227R1000 1 1,23
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RPM6W  2CMA168228R1000  1 1,23
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RPM7W  2CMA168229R1000 1 1,23
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RPM9W  2CMA168230R1000 1 1,23
5 n Grün > 50 100-300  332RPM10W  2CMA168231R1000 1 1,23
4 n Rot 440-460 60  332RPM11W  2CMA168232R1000 1 1,23

3P+N+E 
5 n Grün > 50 > 300-500  432RPM2W  2CMA168234R1000 1 1,25
5 n Grau 380/440 50/60  432RPM3W  2CMA168235R1000 1 1,25
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432RPM4W  2CMA168236R1000 1 1,25
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RPM6W *  2CMA168237R1000 1 1,25
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432RPM7W  2CMA168238R1000 1 1,25
5 n Blau 208-250 50 und 60  432RPM9W  2CMA168239R1000 1 1,25
5 n Rot 440-460 60  432RPM11W  2CMA168240R1000 1 1,25

*) Standardausführung
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 25 A/0,03 A, Typ A.
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

Aufputz-Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 40 A/0,03 A, Typ A. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RPR6  2CMA168261R1000 1 1,13

3P+E 
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RPR6  2CMA168269R1000  1 1,16
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RPR9  2CMA168271R1000 1 1,16

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RPR6  2CMA168278R1000 1 1,18

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RPR6  2CMA168283R1000 1 1,19

3P+E 
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RPR6  2CMA168291R1000  1 1,20
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RPR9  2CMA168293R1000 1 1,20

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RPR6  2CMA168300R1000 1 1,22
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16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 25 A/0,03 A, Typ A. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RPR4W  2CMA168323R1000 1 1,16
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RPR6W  2CMA168324R1000 1 1,16
3 n Grau Transf. 50 und 60  216RPR12W  2CMA168326R1000 1 1,16

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RPR4W  2CMA168330R1000 1 1,19
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RPR6W  2CMA168332R1000  1 1,19
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RPR9W  2CMA168334R1000 1 1,19

3P+N+E 
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416RPR4W  2CMA168340R1000 1 1,21
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RPR6W  2CMA168341R1000 1 1,21
5 n Blau 208-250 50 und 60  416RPR9W  2CMA168343R1000 1 1,21

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Enthält Fehlerstrom-Schutzschalter 40 A/0,03 A, Typ A. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RPR4W  2CMA168346R1000 1 1,22
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RPR6W *  2CMA168347R1000 1 1,22
3 n Grau Transf. 50 und 60  232RPR12W  2CMA168349R1000 1 1,22

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332RPR4W  2CMA168353R1000 1 1,23
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RPR6W *  2CMA168355R1000  1 1,23
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RPR9W  2CMA168357R1000 1 1,23

3P+N+E 
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432RPR4W  2CMA168363R1000 1 1,25
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RPR6W  2CMA168364R1000 1 1,25
5 n Blau 208-250 50 und 60  432RPR9W  2CMA168366R1000 1 1,25

*) Standardausführung

Aufputz-Wandsteckdosen
Mit Schutzgeräten

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75



10/38   2CDC700001C0103

Aufputz-Wandsteckdosen
Vorbereitet für die Aufnahme von Schutzgeräten

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-10 mm2. 
Lieferung ohne Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter. Platz für 4 Module. 

32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Bohrungen 2 x Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2. 
Lieferung ohne Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter. Platz für 4 Module.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RP6WP  2CMA164572R1000 1 0,82

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RP6WP  2CMA164589R1000 1 0,94

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RP6WP  2CMA164602R1000 1 0,85

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RP6WP  2CMA164619R1000 1 0,97
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Wandsteckdosen
Wandsteckdosen für Ein- und Aufbau

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2. 
Gehäusefarbe: RAL 7035.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

Für Einbau
2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  CUED 216-6 *  2CMA178698R1000 10 0,17

3P+N+E

5 n Rot 346-415 50 und 60  CUED 416-6 *  2CMA178699R1000  10 0,21

Für Wandmontage
2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  CUED 216-6+RD216  2CMA178695R1000 10 0,25

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  CUED 416-6+RD *  2CMA178696R1000 10 0,31

*) Standardausführung
Kabeleingänge:
- RD 216 mit zwei Bohrungen für alternativen Kabeleingang (Ø 23 und Ø 20,5 mm)
- RD mit vier Bohrungen für alternativen Kabeleingang (Ø 20,5, Ø 23, Ø 25,5 und Ø 29 mm)
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Wandgerätestecker

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Flexible Membran u. M20-Einsatz mit metrischem Gewinde für oberen Kabeleingang. 
Hinterer Kabeleingang: Bohrung. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Flexible Membran u. M25-Einsatz mit metrischem Gewinde für oberen Kabeleingang. 
Hinterer Kabeleingang: Bohrung. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: M32 oder Bohrung hinten. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216BS4  2CMA193289R1000 10 0,15
3 n Blau 200-250 50 und 60  216BS6 *  2CMA193290R1000 10 0,15

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316BS4  2CMA193296R1000 10 0,19
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316BS5  2CMA193297R1000 10 0,19
4 n Rot 380-415 50 und 60  316BS6 *  2CMA193298R1000  10 0,19
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316BS7  2CMA193299R1000 10 0,19
4 n Blau 200-250 50 und 60  316BS9  2CMA193300R1000 10 0,19
4 n Rot 440-460 60  316BS11  2CMA193302R1000 10 0,19

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416BS6 *  2CMA193307R1000 10 0,20

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232BS4  2CMA193313R1000 10 0,25
3 n Blau 200-250 50 und 60  232BS6 *  2CMA193314R1000 10 0,25

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332BS5  2CMA193321R1000 10 0,27
4 n Rot 380-415 50 und 60  332BS6 *  2CMA193322R1000  10 0,27
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332BS7  2CMA193323R1000 10 0,27
4 n Blau 200-250 50 und 60  332BS9  2CMA193324R1000 10 0,27

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432BS6 *  2CMA193331R1000 10 0,29

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263BS4  2CMA167542R1000 1 0,80
3 n Blau 200-250 50 und 60  263BS6  2CMA167544R1000 1 0,80

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363BS5  2CMA167552R1000 1 0,85
4 n Rot 380-415 50 und 60  363BS6 *  2CMA167554R1000 1 0,85
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363BS7  2CMA167556R1000 1 0,85
4 n Blau 200-250 50 und 60  363BS9  2CMA167558R1000 1 0,85

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463BS6 *  2CMA167566R1000 1 0,90

*) StandardausführungZubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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Wandgerätestecker

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 25 mm.  
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216BS1W  2CMA167050R1000 1 0,36
3 n Grau > 50-250 DC  216BS3W  2CMA167040R1000 1 0,36
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216BS4W  2CMA167042R1000 1 0,36
3 n Blau 200-250 50 und 60  216BS6W  2CMA167044R1000 1 0,36
3 n Rot 380-415 50 und 60  216BS9W  2CMA167046R1000 1 0,36
3 n Grau Transf. 50 und 60  216BS12W  2CMA167048R1000 1 0,36

3P+E 
4 n Grau AC  316BS1W  2CMA167070R1000 1 0,41
4 n Grün > 50 > 300-500  316BS2W  2CMA167052R1000 1 0,41
4 n Grau 380/440 50/60  316BS3W  2CMA167054R1000 1 0,41
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316BS4W  2CMA167056R1000 1 0,41
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316BS5W  2CMA167058R1000 1 0,41
4 n Rot 380-415 50 und 60  316BS6W *  2CMA167060R1000  1 0,41
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316BS7W  2CMA167062R1000 1 0,41
4 n Blau 200-250 50 und 60  316BS9W *  2CMA167064R1000 1 0,41
4 n Grün > 50 100-300  316BS10W  2CMA167066R1000 1 0,41
4 n Rot 440-460 60  316BS11W  2CMA167068R1000 1 0,41

3P+N+E 
5 n Grau AC  416BS1W  2CMA167086R1000 1 0,43
5 n Grün > 50 > 300-500  416BS2W  2CMA167072R1000 1 0,43
5 n Grau 380/440 50/60  416BS3W  2CMA167074R1000 1 0,43
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416BS4W  2CMA167076R1000 1 0,43
5 n Rot 346-415 50 und 60  416BS6W *  2CMA167078R1000 1 0,43
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416BS7W  2CMA167080R1000 1 0,43
5 n Blau 208-250 50 und 60  416BS9W  2CMA167082R1000 1 0,43
5 n Rot 440-460 60  416BS11W  2CMA167084R1000 1 0,43

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
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32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 25 mm. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232BS1W  2CMA167096R1000 1 0,44
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232BS4W  2CMA167088R1000 1 0,44
3 n Blau 200-250 50 und 60  232BS6W *  2CMA167090R1000 1 0,44
3 n Rot 380-415 50 und 60  232BS9W  2CMA167092R1000 1 0,44
3 n Grau Transf. 50 und 60  232BS12W  2CMA167094R1000 1 0,44

3P+E
4 n Grau AC  332BS1W  2CMA167114R1000 1 0,46
4 n Grün > 50 > 300-500  332BS2W  2CMA167098R1000 1 0,46
4 n Grau 380/440 50/60  332BS3W  2CMA167100R1000 1 0,46
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332BS4W  2CMA167102R1000 1 0,46
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332BS5W  2CMA167103R1000 1 0,46
4 n Rot 380-415 50 und 60  332BS6W *  2CMA167104R1000  1 0,46
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332BS7W  2CMA167106R1000 1 0,46
4 n Blau 200-250 50 und 60  332BS9W  2CMA167108R1000 1 0,46
4 n Grün > 50 100-300  332BS10W  2CMA167110R1000 1 0,46
4 n Rot 440-460 60  332BS11W  2CMA167112R1000 1 0,46

3P+N+E 
5 n Grau AC  432BS1W  2CMA167130R1000 1 0,48

5 n Grün > 50 > 300-500  432BS2W  2CMA167116R1000 1 0,48
5 n Grau 380/440 50/60  432BS3W  2CMA167118R1000 1 0,48
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432BS4W  2CMA167120R1000 1 0,48
5 n Rot 346-415 50 und 60  432BS6W *  2CMA167122R1000 1 0,48
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432BS7W  2CMA167124R1000 1 0,48
5 n Blau 208-250 50 und 60  432BS9W  2CMA167126R1000 1 0,48
5 n Rot 440-460 60  432BS11W  2CMA167128R1000 1 0,48

Wandgerätestecker

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 32 mm.    
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Wandgerätestecker

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Kabeleingang: Ø 50 mm. 
Anschlussquerschnitt: 16-70 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263BS1W  2CMA167344R1000 1 1,20
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263BS4W  2CMA167338R1000 1 1,20
3 n Blau 200-250 50 und 60  263BS6W  2CMA167340R1000 1 1,20
3 n Rot 380-415 50 und 60  263BS9W  2CMA167342R1000 1 1,20

3P+E 
4 n Grau AC  363BS1W  2CMA167358R1000 1 1,30
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363BS4W  2CMA167346R1000 1 1,30
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363BS5W  2CMA167348R1000 1 1,30
4 n Rot 380-415 50 und 60  363BS6W  2CMA167350R1000  1 1,30
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363BS7W  2CMA167352R1000 1 1,30
4 n Blau 200-250 50 und 60  363BS9W  2CMA167354R1000 1 1,30
4 n Rot 440-460 60  363BS11W  2CMA167356R1000 1 1,30

3P+N+E 
5 n Grau AC  463BS1W  2CMA167370R1000 1 1,40
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463BS4W  2CMA167360R1000 1 1,40
5 n Rot 346-415 50 und 60  463BS6W *  2CMA167362R1000 1 1,40
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463BS7W  2CMA167364R1000 1 1,40
5 n Blau 208-250 50 und 60  463BS9W  2CMA167366R1000 1 1,40
5 n Rot 440-460 60  463BS11W  2CMA167368R1000 1 1,40

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125BS1W  2CMA167278R1000 1 4,00
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125BS4W  2CMA167274R1000 1 4,00
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125BS6W  2CMA167276R1000 1 4,00

3P+E
4 n Grau AC  3125BS1W  2CMA167290R1000 1 4,10
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125BS4W  2CMA167280R1000 1 4,10
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125BS6W  2CMA167282R1000  1 4,10
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125BS7W  2CMA167284R1000 1 4,10
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125BS9W  2CMA167286R1000 1 4,10
4 n Rot 440-460 60  3125BS11W  2CMA167288R1000 1 4,10

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125BS1W  2CMA167302R1000 1 4,25

5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125BS4W  2CMA167292R1000 1 4,25
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125BS6W *  2CMA167294R1000 1 4,25
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125BS7W  2CMA167296R1000 1 4,25

5 n Blau 208-250 50 und 60  4125BS9W  2CMA167298R1000 1 4,25
5 n Rot 440-460 60  4125BS11W  2CMA167300R1000 1 4,25

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, optimierter Flansch, gerade

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216R4 *  2CMA193145R1000 10 0,14
3 n Blau 200-250 50 und 60  216R6 *  2CMA193146R1000 10 0,14

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316R4  2CMA193152R1000 10 0,17
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316R5  2CMA193153R1000 10 0,17
4 n Rot 380-415 50 und 60  316R6 *  2CMA193154R1000  10 0,17
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316R7 *  2CMA193155R1000 10 0,17
4 n Blau 200-250 50 und 60  316R9  2CMA193156R1000 10 0,17
4 n Rot 440-460 60  316R11 *  2CMA193158R1000 10 0,17

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416R6 *  2CMA193163R1000 10 0,19

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RU4  2CMA193169R1000 10 0,15
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RU6 *  2CMA193170R1000 10 0,15

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RU4  2CMA193176R1000 10 0,18
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RU5  2CMA193177R1000 10 0,18
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RU6 *  2CMA193178R1000 10 0,18
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RU7  2CMA193179R1000 10 0,18
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RU9 *  2CMA193180R1000 10 0,18
4 n Rot 440-460 60  316RU11  2CMA193182R1000 10 0,18

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RU6 *  2CMA193187R1000  24,60 10 0,20

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RU4 *  2CMA193241R1000 10 0,21
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RU6 *  2CMA193242R1000 10 0,21

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RU5  2CMA193249R1000 10 0,22
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RU6 *  2CMA193250R1000  10 0,22
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RU7  2CMA193251R1000 10 0,22
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RU9 *  2CMA193252R1000 10 0,22

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RU6 *  2CMA193259R1000  31,50 10 0,24

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263RU4  2CMA167508R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  263RU6  2CMA167510R1000 1 0,60

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363RU5  2CMA167518R1000 1 0,69
4 n Rot 380-415 50 und 60  363RU6  2CMA167520R1000  1 0,69
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363RU7  2CMA167522R1000 1 0,69
4 n Blau 200-250 50 und 60  363RU9  2CMA167524R1000 1 0,69

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463RU6 *  2CMA167532R1000 1 0,76

*) Standardausführung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, Standardflansch, gerade

Zubehör ...................Seite 10/62
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 16-70 mm2

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263RU1W  2CMA167378R1000 1 0,64
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263RU4W  2CMA167372R1000 1 0,64
3 n Blau 200-250 50 und 60  263RU6W  2CMA167374R1000 1 0,64
3 n Rot 380-415 50 und 60  263RU9W  2CMA167376R1000 1 0,64

3P+E 
4 n Grau AC  363RU1W  2CMA167392R1000 1 0,69
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363RU4W  2CMA167380R1000 1 0,69
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363RU5W  2CMA167382R1000 1 0,69
4 n Rot 380-415 50 und 60  363RU6W *  2CMA167384R1000  1 0,69
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363RU7W  2CMA167386R1000 1 0,69
4 n Blau 200-250 50 und 60  363RU9W  2CMA167388R1000 1 0,69
4 n Rot 440-460 60  363RU11W  2CMA167390R1000 1 0,69

3P+N+E 
5 n Grau AC  463RU1W  2CMA167404R1000 1 0,76
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463RU4W  2CMA167394R1000 1 0,76
5 n Rot 346-415 50 und 60  463RU6W  2CMA167396R1000 1 0,76
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463RU7W  2CMA167398R1000 1 0,76
5 n Blau 208-250 50 und 60  463RU9W  2CMA167400R1000 1 0,76
5 n Rot 440-460 60  463RU11W  2CMA167402R1000 1 0,76

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125RU1W  2CMA167134R1000 1 0,85
3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125RU4W  2CMA167132R1000 1 0,85
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125RU6W *  2CMA167133R1000 1 0,85
3 n Blau 200-250 50 und 60  2125RU6W LP **  2CMA192729R1000 1 0,85

3P+E 
4 n Grau AC  3125RU1W  2CMA167140R1000 1 1,00
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125RU4W  2CMA167135R1000 1 1,00
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125RU6W  2CMA167136R1000  1 1,00
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125RU6W LP **  2CMA192730R1000 1 1,00
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125RU7W  2CMA167137R1000 1 1,00
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125RU9W  2CMA167138R1000 1 1,00
4 n Rot 440-460 60  3125RU11W  2CMA167139R1000 1 1,00

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125RU1W  2CMA167146R1000 1 1,14

5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125RU4W  2CMA167141R1000 1 1,14
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125RU6W *  2CMA167142R1000 1 1,14
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125RU6W LP **  2CMA169213R1000 1 1,14
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125RU7W *  2CMA167143R1000 1 1,14

5 n Blau 208-250 50 und 60  4125RU9W  2CMA167144R1000 1 1,14
5 n Rot 440-460 60  4125RU11W  2CMA167145R1000 1 1,14

*) Standardausführung
**) Langphasige Buchsen, Pilotbuchse
- Lieferung mit Flanschdichtung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, Standardflansch, gerade
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RAM4  2CMA170003R1000 10 0,21
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RAM6 *  2CMA170004R1000 10 0,21

3P+E 
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RAM4  2CMA170010R1000 10 0,22
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RAM5  2CMA170011R1000 10 0,22
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RAM6 *  2CMA170012R1000  10 0,22
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RAM7  2CMA170013R1000 10 0,22
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RAM9  2CMA170014R1000 10 0,22
4 n Rot 440-460 60  316RAM11  2CMA170016R1000 10 0,22

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RAM6 *  2CMA170021R1000 10 0,24

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RAM4  2CMA170026R1000 10 0,21
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RAM6  2CMA170027R1000 10 0,21

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RAM5  2CMA170034R1000 10 0,22
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RAM6  2CMA170035R1000  10 0,22
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RAM7  2CMA170036R1000 10 0,22
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RAM9  2CMA170037R1000 10 0,22

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RAM6 *  2CMA170044R1000 10 0,24

*) Standardausführung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, optimierter Flansch, gewinkelt
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RAU4  2CMA193217R1000 10 0,19
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RAU6 *  2CMA193218R1000 10 0,19

3P+E
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RAU4  2CMA193224R1000 10 0,22
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RAU5  2CMA193225R1000 10 0,22
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RAU6 *  2CMA193226R1000  10 0,22
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RAU7  2CMA193227R1000 10 0,22
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RAU9  2CMA193228R1000 10 0,22
4 n Rot 440-460 60  316RAU11  2CMA193230R1000 10 0,22

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RAU6 *  2CMA193235R1000 10 0,24

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RAU4  2CMA193265R1000 10 0,25
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RAU6 *  2CMA193266R1000 10 0,25

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RAU5  2CMA193273R1000 10 0,26
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RAU6 *  2CMA193274R1000  10 0,26
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RAU7  2CMA193275R1000 10 0,26
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RAU9  2CMA193276R1000 10 0,26

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RAU6 *  2CMA193283R1000  41,00 10 0,28

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263RAU4  2CMA167406R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  263RAU6  2CMA167408R1000 1 0,60

3P+E
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363RAU5  2CMA167416R1000 1 0,63
4 n Rot 380-415 50 und 60  363RAU6  2CMA167418R1000  1 0,63
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363RAU7  2CMA167420R1000 1 0,63
4 n Blau 200-250 50 und 60  363RAU9  2CMA167422R1000 1 0,63

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463RAU6 *  2CMA167430R1000 1 0,69

*) Standardausführung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, Standardflansch, gewinkelt

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216RAU1W  2CMA167002R1000 1 0,12
3 n Grau > 50-250 DC  216RAU3W  2CMA166992R1000 1 0,12
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216RAU4W *  2CMA166994R1000 1 0,12
3 n Blau 200-250 50 und 60  216RAU6W *  2CMA166996R1000 1 0,12
3 n Rot 380-415 50 und 60  216RAU9W  2CMA166998R1000 1 0,12
3 n Grau Transf. 50 und 60  216RAU12W  2CMA167000R1000 1 0,12

3P+E 
4 n Grau AC  316RAU1W  2CMA167022R1000 1 0,15
4 n Grün > 50 > 300-500  316RAU2W  2CMA167004R1000 1 0,15
4 n Grau 380/440 50/60  316RAU3W  2CMA167006R1000 1 0,15
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316RAU4W  2CMA167008R1000 1 0,15
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316RAU5W  2CMA167010R1000 1 0,15
4 n Rot 380-415 50 und 60  316RAU6W *  2CMA167012R1000  1 0,15
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316RAU7W  2CMA167014R1000 1 0,15
4 n Blau 200-250 50 und 60  316RAU9W  2CMA167016R1000 1 0,15
4 n Grün > 50 100-300  316RAU10W  2CMA167018R1000 1 0,15
4 n Rot 440-460 60  316RAU11W  2CMA167020R1000 1 0,15

3P+N+E 
5 n Grau AC  416RAU1W  2CMA167038R1000 1 0,18
5 n Grün > 50 > 300-500  416RAU2W  2CMA167024R1000 1 0,18
5 n Grau 380/440 50/60  416RAU3W  2CMA167026R1000 1 0,18
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416RAU4W  2CMA167028R1000 1 0,18
5 n Rot 346-415 50 und 60  416RAU6W *  2CMA167030R1000 1 0,18
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416RAU7W  2CMA167032R1000 1 0,18
5 n Blau 208-250 50 und 60  416RAU9W  2CMA167034R1000 1 0,18
5 n Rot 440-460 60  416RAU11W *  2CMA167036R1000 1 0,18

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232RAU1W  2CMA166954R1000 1 0,19
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232RAU4W  2CMA166946R1000 1 0,19
3 n Blau 200-250 50 und 60  232RAU6W *  2CMA166948R1000 1 0,19
3 n Rot 380-415 50 und 60  232RAU9W  2CMA166950R1000 1 0,19
3 n Grau Transf. 50 und 60  232RAU12W  2CMA166952R1000 1 0,19

3P+E 
4 n Grau AC  332RAU1W  2CMA166974R1000 1 0,21
4 n Grün > 50 > 300-500  332RAU2W  2CMA166956R1000 1 0,21
4 n Grau 380/440 50/60  332RAU3W  2CMA166958R1000 1 0,21
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332RAU4W  2CMA166960R1000 1 0,21
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332RAU5W  2CMA166962R1000 1 0,21
4 n Rot 380-415 50 und 60  332RAU6W *  2CMA166964R1000  1 0,21
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332RAU7W  2CMA166966R1000 1 0,21
4 n Blau 200-250 50 und 60  332RAU9W  2CMA166968R1000 1 0,21
4 n Grün > 50 100-300  332RAU10W  2CMA166970R1000 1 0,21
4 n Rot 440-460 60  332RAU11W  2CMA166972R1000 1 0,21

3P+N+E 
5 n Grau AC  432RAU1W  2CMA166990R1000 1 0,26
5 n Grün > 50 > 300-500  432RAU2W  2CMA166976R1000 1 0,26
5 n Grau 380/440 50/60  432RAU3W  2CMA166978R1000 1 0,26
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432RAU4W  2CMA166980R1000 1 0,26
5 n Rot 346-415 50 und 60  432RAU6W *  2CMA166982R1000 1 0,26
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432RAU7W *  2CMA166984R1000 1 0,26
5 n Blau 208-250 50 und 60  432RAU9W  2CMA166986R1000 1 0,26
5 n Rot 440-460 60  432RAU11W  2CMA166988R1000 1 0,26

*) Standardausführung
- Lieferung mit Flanschdichtung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, Standardflansch, gewinkelt

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V   

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263RAU1W  2CMA167446R1000 1 0,60
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263RAU4W  2CMA167440R1000 1 0,60
3 n Blau 200-250 50 und 60  263RAU6W  2CMA167442R1000 1 0,60
3 n Rot 380-415 50 und 60  263RAU9W  2CMA167444R1000 1 0,60

3P+E 
4 n Grau AC  363RAU1W  2CMA167460R1000 1 0,63
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363RAU4W  2CMA167448R1000 1 0,63
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363RAU5W  2CMA167450R1000 1 0,63
4 n Rot 380-415 50 und 60  363RAU6W  2CMA167452R1000  1 0,63
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363RAU7W  2CMA167454R1000 1 0,63
4 n Blau 200-250 50 und 60  363RAU9W  2CMA167456R1000 1 0,63
4 n Rot 440-460 60  363RAU11W  2CMA167458R1000 1 0,63

3P+N+E 
5 n Grau AC  463RAU1W  2CMA167472R1000 1 0,69
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463RAU4W  2CMA167462R1000 1 0,69
5 n Rot 346-415 50 und 60  463RAU6W *  2CMA167464R1000 1 0,69
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463RAU7W  2CMA167466R1000 1 0,69
5 n Blau 208-250 50 und 60  463RAU9W  2CMA167468R1000 1 0,69
5 n Rot 440-460 60  463RAU11W  2CMA167470R1000 1 0,69

*) Standardausführung
- Lieferung mit Flanschdichtung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Steckdosen, Standardflansch, gewinkelt

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  216B6 *  2CMA193338R1000 10 0,10

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316B5  2CMA193345R1000 10 0,13
4 n Rot 380-415 50 und 60  316B6  2CMA193346R1000  10 0,13
4 n Blau 200-250 50 und 60  316B9  2CMA193348R1000 10 0,13

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416B6 *  2CMA193355R1000 10 0,14

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  416BU6 *  2CMA193468R1000 10 0,14

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  232BU6 *  2CMA193434R1000 10 0,15

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332BU5  2CMA193441R1000 10 0,17
4 n Rot 380-415 50 und 60  332BU6 *  2CMA193442R1000  10 0,17
4 n Blau 200-250 50 und 60  332BU9  2CMA193444R1000 10 0,17

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  432BU6 *  2CMA193451R1000 10 0,19

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Blau 200-250 50 und 60  263BU6  2CMA167212R1000 1 0,50

3P+E 
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363BU5  2CMA167220R1000 1 0,55
4 n Rot 380-415 50 und 60  363BU6  2CMA167222R1000  1 0,55
4 n Blau 200-250 50 und 60  363BU9  2CMA167226R1000 1 0,55

3P+N+E 
5 n Rot 346-415 50 und 60  463BU6 *  2CMA167234R1000 1 0,60

*) Standardausführung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Stecker, Flansch, gerade

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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63 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 6-25 mm2.

125 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. 
Anschlussquerschnitt: 16-70 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  263BU1W  2CMA168106R1000 1 0,50
3 n Gelb 100-130 50 und 60  263BU4W  2CMA168103R1000 1 0,50
3 n Blau 200-250 50 und 60  263BU6W  2CMA168104R1000 1 0,50
3 n Rot 380-415 50 und 60  263BU9W  2CMA168105R1000 1 0,50

3P+E 
4 n Grau AC  363BU1W  2CMA168113R1000 1 0,55
4 n Gelb 100-130 50 und 60  363BU4W  2CMA168107R1000 1 0,55
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  363BU5W  2CMA168108R1000 1 0,55
4 n Rot 380-415 50 und 60  363BU6W  2CMA168109R1000  1 0,55
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  363BU7W  2CMA168110R1000 1 0,55
4 n Blau 200-250 50 und 60  363BU9W  2CMA168111R1000 1 0,55
4 n Rot 440-460 60  363BU11W  2CMA168112R1000 1 0,55

3P+N+E 
5 n Grau AC  463BU1W  2CMA168119R1000 1 0,60
5 n Gelb 100-130 50 und 60  463BU4W  2CMA168114R1000 1 0,60
5 n Rot 346-415 50 und 60  463BU6W  2CMA168115R1000 1 0,60
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  463BU7W  2CMA168116R1000 1 0,60
5 n Blau 208-250 50 und 60  463BU9W  2CMA168117R1000 1 0,60
5 n Rot 440-460 60  463BU11W  2CMA168118R1000 1 0,60

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  2125BU1W  2CMA167196R1000 1 0,78

3 n Gelb 100-130 50 und 60  2125BU4W  2CMA167194R1000 1 0,78

3 n Blau 200-250 50 und 60  2125BU6W  2CMA167195R1000 1 0,78

3P+E 
4 n Grau AC  3125BU1W  2CMA167202R1000 1 0,84
4 n Gelb 100-130 50 und 60  3125BU4W  2CMA167197R1000 1 0,84
4 n Rot 380-415 50 und 60  3125BU6W  2CMA167198R1000  1 0,84
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  3125BU7W  2CMA167199R1000 1 0,84
4 n Blau 200-250 50 und 60  3125BU9W  2CMA167200R1000 1 0,84
4 n Rot 440-460 60  3125BU11W  2CMA167201R1000 1 0,84

3P+N+E 
5 n Grau AC  4125BU1W  2CMA167208R1000 1 0,96

5 n Gelb 100-130 50 und 60  4125BU4W  2CMA167203R1000 1 0,96
5 n Rot 346-415 50 und 60  4125BU6W *  2CMA167204R1000 1 0,96
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  4125BU7W  2CMA167205R1000 1 0,96

5 n Blau 208-250 50 und 60  4125BU9W  2CMA167206R1000 1 0,96
5 n Rot 440-460 60  4125BU11W  2CMA167207R1000 1 0,96

*) Standardausführung
- Lieferung mit Flanschdichtung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Stecker, Flansch, gerade

Zubehör ...................Seite 10/62
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32 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Anschlussquerschnitt: 2,5-10 mm2.

16 A, IP67 (wasserdicht)
Gehäuse: PBT. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  216BAU1W  2CMA166684R1000 1 0,14
3 n Grau > 50-250 DC  216BAU3W  2CMA166674R1000 1 0,14
3 n Gelb 100-130 50 und 60  216BAU4W *  2CMA166676R1000 1 0,14
3 n Blau 200-250 50 und 60  216BAU6W *  2CMA166678R1000 1 0,14
3 n Rot 380-415 50 und 60  216BAU9W  2CMA166680R1000 1 0,14
3 n Grau Transf. 50 und 60  216BAU12W  2CMA166682R1000 1 0,14
3P+E 
4 n Grau AC  316BAU1W  2CMA166704R1000 1 0,19
4 n Grün > 50 > 300-500  316BAU2W  2CMA166686R1000 1 0,19
4 n Grau 380/440 50/60  316BAU3W  2CMA166688R1000 1 0,19
4 n Gelb 100-130 50 und 60  316BAU4W  2CMA166690R1000 1 0,19
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  316BAU5W  2CMA166692R1000 1 0,19
4 n Rot 380-415 50 und 60  316BAU6W  2CMA166694R1000  1 0,19
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  316BAU7W  2CMA166696R1000 1 0,19
4 n Blau 200-250 50 und 60  316BAU9W  2CMA166698R1000 1 0,19
4 n Grün > 50 100-300  316BAU10W  2CMA166700R1000 1 0,19
4 n Rot 440-460 60  316BAU11W  2CMA166702R1000 1 0,19

3P+N+E 
5 n Grau AC  416BAU1W  2CMA166720R1000 1 0,21
5 n Grün > 50 > 300-500  416BAU2W  2CMA166706R1000 1 0,21
5 n Grau 380/440 50/60  416BAU3W  2CMA166708R1000 1 0,21
5 n Gelb 100-130 50 und 60  416BAU4W  2CMA166710R1000 1 0,21
5 n Rot 346-415 50 und 60  416BAU6W *  2CMA166712R1000 1 0,21
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  416BAU7W  2CMA166714R1000 1 0,21
5 n Blau 208-250 50 und 60  416BAU9W  2CMA166716R1000 1 0,21
5 n Rot 440-460 60  416BAU11W  2CMA166718R1000 1 0,21

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3 n Grau AC  232BAU1W  2CMA166636R1000 1 0,22
3 n Gelb 100-130 50 und 60  232BAU4W  2CMA166628R1000 1 0,22
3 n Blau 200-250 50 und 60  232BAU6W  2CMA166630R1000 1 0,22
3 n Rot 380-415 50 und 60  232BAU9W  2CMA166632R1000 1 0,22
3 n Grau Transf. 50 und 60  232BAU12W  2CMA166634R1000 1 0,22
3P+E
4 n Grau AC  332BAU1W  2CMA166656R1000 1 0,24
4 n Grün > 50 > 300-500  332BAU2W  2CMA166638R1000 1 0,24
4 n Grau 380/440 50/60  332BAU3W  2CMA166640R1000 1 0,24
4 n Gelb 100-130 50 und 60  332BAU4W  2CMA166642R1000 1 0,24
4 n Schwarz 600-690 50 und 60  332BAU5W  2CMA166644R1000 1 0,24
4 n Rot 380-415 50 und 60  332BAU6W  2CMA166646R1000  1 0,24
4 n Schwarz 480-500 50 und 60  332BAU7W  2CMA166648R1000 1 0,24
4 n Blau 200-250 50 und 60  332BAU9W  2CMA166650R1000 1 0,24
4 n Grün > 50 100-300  332BAU10W  2CMA166652R1000 1 0,24
4 n Rot 440-460 60  332BAU11W  2CMA166654R1000 1 0,24
3P+N+E 
5 n Grau AC  432BAU1W  2CMA166672R1000 1 0,26
5 n Grün > 50 > 300-500  432BAU2W  2CMA166658R1000 1 0,26
5 n Grau 380/440 50/60  432BAU3W  2CMA166660R1000 1 0,26
5 n Gelb 100-130 50 und 60  432BAU4W  2CMA166662R1000 1 0,26
5 n Rot 346-415 50 und 60  432BAU6W  2CMA166664R1000 1 0,26
5 n Schwarz 480-500 50 und 60  432BAU7W  2CMA166666R1000 1 0,26
5 n Blau 208-250 50 und 60  432BAU9W  2CMA166668R1000 1 0,26
5 n Rot 440-460 60  432BAU11W  2CMA166670R1000 1 0,26

*) Standardausführung
- Lieferung mit Flanschdichtung

Anbausteckdosen und Anbaugerätestecker
Stecker, Flansch, gewinkelt

Zubehör ...................Seite 10/62
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Modular Combi

Bei dem modularen Verteilersystem Modular Combi handelt 
es sich um kompakte Geräteeinheiten, die anstelle von 
wahllos auf der Wand verteilten Steckdosen eingesetzt 
werden können. Modular Combi ist ein kostengünstiges 
System, das unterschiedliche Steckdosentypen, Fehler-
strom-Schutzschalter (RCD) und Sicherungsautomaten 
(MCB) innerhalb eines Moduls kombiniert. Modular Combi 
ist sehr einfach zu installieren und sorgt dank der zahl-
reichen Kombinationsmöglichkeiten und aufgrund seines 
Designs für Zeit- und Kosteneinsparungen.

Die Modular Combi Reihe bietet Ausführungen in Kunststoff 
sowie in Metall. Bei beiden Ausführungen ist nur ein Einspeise-
kabel erforderlich, es kann ein bereits vorhandenes 4-Leiter- 
oder 5-Leiter-Kabel angeschlossen werden, und die Module 
können außerdem leicht auf weitere Anforderungen abge-
stimmt werden. Darüber hinaus lassen sich die Modular 
Combi Produkte sehr einfach kundenspezifisch anpassen.
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Modular Combi
Kunststoff

Betriebsspannung 230/400 V ~

Gehäuse: PBT.

Abmessungen: Gemäß Tabelle oder Kundenvorgaben.

Ausgänge: Die Kunststoffausführung von Modular Combi ist für Schuko- und CEE-Steck-
dosen bis zu einschl. 63 A. Mit oder ohne schaltbare CEE-Steckdosen ausgelegt.

Kabeleingang: 4 Bohrungen oben, geeignet für 2 x Ø 40 mm und 2 x Ø 25 mm. 
Unten 3 x Ø 47 mm.

Anschlussquerschnitt: 2 x 16 mm2 Cu. Für Durchgangsverdrahtung konzipiert.

Abdeckungen: Für Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter, max. 13 Module, 
2 frei und Bohrungen für die übrige Modulreihe. DIN-Schiene unten für Anschlüsse und 
Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter. Toleranzabstand unten für Verdrahtung 
hinter DIN-Schiene. Deckel verriegelbar.

Für 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Steckdose RCD 

30 mA
MCB Typ Bestellnummer Gewicht

kg/Stk.

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 170 x 160

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

-
-

-
-  MP16  2CMA168999R1000 1,7

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 300 x 160

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3+P+N+E

-
-

1P
3P  MP16/1 *  2CMA168998R1000 2,0

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

-
-

1P
3P  MP16/1MS  2CMA168981R1000 2,6

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

Ja
Ja

-
3P  MPR16  *  2CMA168997R1000 2,3

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 430 x 160

4 x 10/16 A
IEC 60309, 3 x 16 A, 3P+N+E

-
-

2 x 1P
2 x 3P MP16/3*  2CMA168996R1000 3,1

4 x 10/16 A
IEC 60309, 3 x 16 A, 3P+N+E

Ja
Ja

2 x 3P
2 x 3P  MPR16/3  2CMA168995R1000 3,4

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

Ja
Ja

-
3P  MPR16MS  2CMA168980R1000 3,1

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 560 x 160

4 x 10/16 A
IEC 60309, 3 x 16 A, 3P+N+E

Ja
Ja

2 x 1P
2 x 3P  MPR16/3MS  2CMA168982R1000 4,7

*) Standardausführung
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Modular Combi
Kunststoff

Abbildungen Frontseite

Schaltpläne

MP16

MP16 MP16/1

MP16/1 MP16/1MS

MP16/1MS

MPR16

MPR16

MP16/3

MP16/3 MPR16/3

MPR16/3

MPR16/3MS

MPR16/3MS

MPR16MS

MPR16MS
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Modular Combi
Kunststoff

Abbildungen Frontseite

Schaltpläne
MPR32/1MS

MP32

MPR32

MP32/1

MP32/2 MP32/2MS

MP32
MPR32

MP32/1

MP32/2

Für 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Steckdose RCD 

30 mA
MCB Typ Bestellnummer Gewicht

kg/Stk.

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 300 x 160

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

-
-

2 x 1P
3P  MP32  2CMA168994R1000 1,7

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

Ja
Ja
-

2 x 1P
3P
3P

 MPR32 *  2CMA168991R1000 4,0

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

-
-

1P
2 x 3P  MP32/1  2CMA168993R1000 2,6

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 430 x 160

5 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

-
-
-

2 x 1P
3P
3P

 MP32/2  2CMA168992R1000 3,1

5 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

-
-
-

2 x 1P
3P
3P

 MP32/2MS  2CMA168983R1000 3,3

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 560 x 160

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

Ja
Ja
Ja

2 x 1P
3P
3P

 MPR32/1MS  2CMA168984R1000 4,8

*) Standardausführung

MP32/2MS MPR32/1MS
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Modular Combi
Kunststoff

MPR63

MPR63/1

Abbildungen Frontseite

Schaltpläne

MP63

MPR63 MPR63/1 MPR63/1MS

MP63

MPR63/1MS

Für 63 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Steckdose RCD 

30 mA
MCB Typ Bestellnummer Gewicht

kg/Stk.

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 430 x 160

3 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

-
-
-
-

2 x 1P
3P
3P
-

 MP63 *  2CMA168990R1000 4,0

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 560 x 160

3 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

Ja
Ja
-
-

2 x 1P
3P
3P
3P

 MPR63  2CMA168989R1000 5,4

3 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

Ja
Ja
Ja
Ja

2 x 1P
3P
3P
3P

 MPR63/1 *  2CMA168988R1000 5,4

3 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

Ja
Ja
Ja
Ja

2 x 1P
3P
3P
3P

 MPR63/1MS  2CMA168985R1000 5,7

*) Standardausführung
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Modular Combi
Kunststoff

Abbildung Frontseite

MP32/SW1

Schaltplan

MP32/SW1

Für 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Steckdose RCD 

30 mA
MCB Typ Bestellnummer Gewicht

kg/Stk.

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 430 x 160

1 x 10/16 A
IEC 60309, 2 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E1)

-
-
-

1P
2 x 3P
3P

 MP32/SW1  2CMA168987R1000 4,1

1) schaltbar 
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Modular Combi
Metall

Betriebsspannung 230/400 V ~

Gehäuse: Aluminium mit Frontplatten aus galvanisiertem Stahl.

Abmessungen: Gemäß Tabelle oder Kundenvorgaben.
Ausgänge: Die Metallausführung von Modular Combi ist für Schuko- und CEE-Steck-
dosen bis zu einschl. 63 A. Mit oder ohne schaltbare CEE-Steckdosen ausgelegt. 

Kabeleingang: FL21-Flanschöffnungen unten und oben.

Anschlussquerschnitt: 2 x 16 mm2 Cu. Für Durchgangsverdrahtung konzipiert.

Abdeckungen: Für Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter, max. 12 Module. 
DIN-Schiene unten für Anschlüsse und Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter. 
Toleranzabstand unten für Verdrahtung hinter DIN-Schiene. Deckel verriegelbar.

Für 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Steckdose RCD 

30 mA
MCB Typ Bestellnummer Gewicht

kg/Stk.

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 314 x 172

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

-
-

1P
3P  M16/1  2CMA179348R1000 3,80

2 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E

Ja
Ja

1P
3P  M16/2JFB  2CMA179349R1000 4,55

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 574 x 179

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

-
-
-

2 x 1P
3P
3P

 M32/1  2CMA179350R1000 6,75

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E

Ja
Ja
Ja

2 x 1P
3P
3P

 M32/2JFB  2CMA179351R1000 7,35

Gehäusegröße: B x H x T: 250 x 704 x 188

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

-
-
-
-

2 x 1P
3P
3P
3P

 M63/1  2CMA179352R1000 8,95

4 x 10/16 A
IEC 60309, 1 x 16 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 32 A, 3P+N+E
IEC 60309, 1 x 63 A, 3P+N+E

Ja
Ja
Ja
Ja

2 x 1P
3P
3P
3P

 M63/2JFB  2CMA179353R1000 9,55
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Modular Combi
Metall

Abbildungen Frontseite

Schaltpläne

M16/1 M16/2JFB

M32/1 M32/2JFB

M63/1 M63/2JFB

M16/1 M16/2JFB

M32/1

M32/2JFB M63/1 M63/2JFB
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Weitere Produkte und Zubehör

Eine breite Palette spezieller Produkte für mehr Flexibilität und zum 
Anschließen unterschiedlicher Arten von Geräten. Neben Adaptern 
und Baustromverteilern bietet dieser Katalogteil auch einen Abschnitt 
zu Ersatzteilen und Zubehör zur Erweiterung Ihrer vorhandenen 
ABB Produkte.
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Dreifach-Adapter, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, ein Stecker und drei Steckdosen.

Weitere Produkte und Zubehör
Adapter

Adapter mit Kabel, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)

Dreifach-Adapter, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, ein Stecker, eine Steckdose 
und zwei Schuko-Steckdosen (230 V).

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P+E
3  Gelb 100-130 50 und 60  216T4  2CMA168120R1000 1 0,64
3  Blau 200-250 50 und 60  216T6 * 2CMA168121R1000 1 0,64

3P+E
4  Rot 380-415 50 und 60  316T6 *  2CMA168122R1000  1 0,78
4  Blau 200-250 50 und 60  316T9  2CMA168123R1000 1 0,78

3P+N+E 
5  Rot 346-415 50 und 60  416T6 *  2CMA168124R1000 1 0,89

Beschreibung Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E 
Stecker: 1 x CEE 16 A, 400 V
Steckdose: 2 x Schuko 230 V
1 x CEE 16 A, 400 V

 416T6MIX *  2CMA170193R1000 1 1,00

Beschreibung Anschlussquer-
schnitt

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Länge 
m

Adapter, dreifach. Von CEE 230 V 
auf Schuko 230 V.

REVE 3G 1,5  216P6TRIO *  2CMA170186R1000 1 1,50

Adapter, dreifach. Von CEE 400 V 
auf Schuko 230 V.

REVE 5G 1,5  416P6TRIO *  2CMA170185R1000 1 1,00

Adapter, dreifach. Von CEE 400 V, 
16 A auf 3 x CEE 400 V, 16 A.

REVE 5G 2,5  416P6/216R6 *  2CMA170191R1000 1 2,00

Adapter, dreifach. Von CEE 400 V, 
16 A auf 3 x CEE 400 V, 16 A.

REVE 5G 2,5  416P6/416R6 *  2CMA170192R1000 1 2,50

Adapter, dreifach. Von CEE 400 V, 
16 A auf 2 x Schuko 230 V u.
CEE 400 V, 16 A

REVE 5G 1,5  416P6/DUO+C *  2CMA170265R1000 1 1,50
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Phasensequenztester, 16 A und 32 A, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A  
3P+N+E  
5  Rot 346-415 50 und 60 416FP6* 2CMA168541R1000 1 0,14

Nennstrom: 32 A  
3P+N+E  
5  Rot 346-415 50 und 60 432FP6 2CMA168542R1000 1 0,20

*) Standardausführung

Anbaugerätestecker mit Phasenwender, 16 A, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A  
3P+N+E
5  Rot 346-415 50 und 60 416BUFV6 2CMA168159R1000 1 0,14

Phasenwender, 16 A und 32 A, IP44  
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A  
3P+N+E  
5  Rot 346-415 50 und 60 416FV6* 2CMA168129R1000 10 0,40

Nennstrom: 32 A  
3P+N+E 
5  Rot 346-415 50 und 60 432FV6* 2CMA168130R1000 10 0,60

Phasenwenderstecker, 16 A, IP44  
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. Anschlussquerschnitt: 1-2,5 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A  
3P+N+E  
5  Rot 346-415 50 und 60 416PFV6* 2CMA168131R1000 1 0,19

Wandgerätestecker mit Phasenwender, 16 A, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A  
3P+N+E 
5  Rot 346-415 50 und 60 416BSFV6 2CMA168169R1000 1 0,20

Weitere Produkte und Zubehör
Phasensequenzprodukte

Die neue Reihe der Phasenwender von ABB bietet eine schnelle und sichere Lösung für  
Probleme mit der Phasenreihenfolge in elektrischen Installationen.
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Zum Anschluss von Notstromgeneratoren. Metallgehäuse. Schutzart IP43. Stecker 
gemäß IEC 60309-2, 3P+N+E, 6 h, 400 V. Umschalter gemäß IEC 60947-3. Pilotanzeige 
für Rückkehr der Netzspannung. Größe unterer Flansch FL13 (DRI 432-6 und DRI 463-6) 
oder FL21 (DRI 4125-6). 

32 A, IP43
Anschlussquerschnitt: Cu 25 mm2, Al 35 mm2.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung    
V

Typ Bestellnummer Abmessungen (mm)  
B           H          T

Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E  
5  Rot 400  DRI 432-6 *  2CMA154098R1000 330       330       163 1 9,7

63 A, IP43
Anschlussquerschnitt: Cu 25 mm2, Al 35 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung    
V

Typ Bestellnummer Abmessungen (mm)  
B           H          T

Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E  
5  Rot 400  DRI 463-6 *  2CMA154099R1000 330       330       163 1 9,8

125 A, IP43
Anschlussquerschnitt: Cu 50 mm2, Al 70 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung    
V

Typ Bestellnummer Abmessungen (mm)  
B           H          T

Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E  
5  Rot 400  DRI 4125-6 *  2CMA154029R1000 330       495       293 1 13,0

*) Standardausführung

G
~

Stromnetz

N
ot
st
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m

S
tr
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0

Verteilung

Weitere Produkte und Zubehör
Notstromversorgungsstecker
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Konfiguration Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

Stecker: 32 A, 400 V
Steckdose: 1 x 32 A, 400 V, für 
Durchgangsverdrahtung
1 x 16 A, 400 V mit MCB
4 x 16 A Schuko 230 V mit MCB 2+2, 16 A
RCD 40 A, 30 mA

 BPC 32 *  2CMA170268R1000 1 3,40

Konfiguration Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

Stecker: 16 A, 400 V
Steckdose: 2 x 16 A, 400 V
4 x 16 A Schuko 230 V mit MCB 2+2
RCD 25 A, 30 mA

 BPC 16 *  2CMA170266R1000 1 3,20

Stecker: 16 A, 400 V
Steckdose: 2 x 16 A, 400 V
4 x 16 A Schuko 230 V
RCD 25 A, 30 mA

 BPC 16 US *  2CMA170267R1000 1 3,10

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.

Weitere Produkte und Zubehör
Baustromverteiler

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: PBT.

Schaltpläne

2CMA170266R1000 2CMA170267R1000 2CMA170268R1000 

Stecker: 16 A

2CMA170266R1000 2CMA170267R1000

Stecker: 16 A Stecker: 32 A

Vor-Ort-Verteiler, 16 A und 32 A, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, mit Anschlussblock für Verteilertafeln in Baucontainern. 
Kabeleingang: Rohreingang Ø 25,5 mm.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

Nennstrom: 16 A
3P+N+E
5  Rot 346-415 50 und 60  416A6 *  2CMA168127R1000  1 0,74

Nennstrom: 32 A
3P+N+E  
5  Rot 346-415 50 und 60  432A6 *  2CMA168128R1000 1 0,94

*) Standardausführung

Bei den Produkten vom Typ BPC handelt es sich um mobile Baustromverteiler.
Sie sind nach EN 60439-4 geprüft und zugelassen, d. h. Gehäuse und Verkabelung 
halten den Umgebungsbedingungen auf Baustellen stand.
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Steckerschutz
Absperrung für Stecker/Eingänge. Für alle Stecker/Eingänge gemäß IEC 60309-1 und 
60309-2 verwendbar, Schutzart IP44 und IP67.
Passend für Typ Bestellnummer Stk./

Verp.

Stecker: 16-125 A
Anbaugerätestecker: 16-125 A
Wandgerätestecker: 16-125 A

 CLF16-125 *  2CMA179237R1000 1

Weitere Produkte und Zubehör

Schutzabdeckung, 16-125 A, IP44/67 
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Für Eingänge und Stecker Typ Bestellnummer Stk./

Verp.

16 A, 2P+E  GP216 *  2CMA164993R1000 1

16 A, 3P+E  GP316 *  2CMA164994R1000 1

16 A, 3P+N+E  GP416 *  2CMA164995R1000 1

32 A, 2P+E und 3P+E  GP232/332  2CMA164996R1000 1

32 A, 3P+N+E  GP432 *  2CMA164997R1000 1

63 A, 2P+E, 3P+E und 3P+N+E  GP63 *  2CMA164998R1000 1

125 A, 2P+E, 3P+E und 3P+N+E  GP125 *  2CMA164999R1000 1

Kabelbefestigung
Passend für
Stecker                 Dose

Abmessungen Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

2125BS...W
3125BS...W
4125BS...W

2125RS...W
3125RS...W
4125RS...W

Ø 22-48 mm
Anschlussquerschnitt
bis zu 70 mm2

 CWT-1  2CMA170187R1000 1

Modular Combi, Kunststoff
Besonders montagefreundlich

Ø 15-40 mm  CWT-2  2CMA144007R1000 1

Variable Kabelverschraubung (FL21)  CWT-3  2CMA199116R1000 1

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Kabelverschraubung Pg 16 (Pr 22,5)*  2CMA178320R1000 10

Kabelbefestigungsklemme AV*  2CMA178336R1000 10

Hilfskontakt OA1G10 (NO)  2CMA144690R1000 1

Hilfskontakt OA1G01 (NC)  2CMA144691R1000 1

*) Standardausführung

Hilfskontakte für alle schaltbaren Wandsteckdosen, 16-125 A. Technische Daten gemäß IEC 609447-5-1. Ith 16 A.

Isolationsspannung: 690 V. Betriebsspannung: 230/400/690 V. Betriebsstrom: 6/4/2 A.

Zubehör
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Schuko-Steckdosen, 10/16 A, 250 V, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Geräte mit selbstschließenden Deckeln, in geschlossenem Zustand verriegelbar.
Gehäuse: Aluminiumlegierung.
Anschlüsse/
Pole

Anzahl 
Ausgänge

Anschlussquer-
schnitt, mm2

Kabeleingang Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

1P+E 
2 1 2,5 2 x M20  UJ110/2 *  2CMA178338R1000 10 0,30
2 2 2,5 2 x M20  UJ210/2 *  2CMA178339R1000 5 0,60

2 4 2,5 2  x  M20 + 
2  x  M25  UJ410 *  2CMA178341R1000 1 0,90

Schuko-Anbausteckdose
10/16 A, 250 V, IP54. 
Gehäuse: Polycarbonat.
Anschlüsse/Pole Typ Bestellnummer Stk./

Verp.
Gewicht
kg/Stk.

1P+E 
2  UJP *  2CMA178342R1000  10 0,07

Schuko-Steckdose für Montage an Hilfskabel, Wand oder 
Kabeltrasse.
10/16 A, 250 V. Für Durchgangsverdrahtung von 3P+N+E. 
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelkanal (2 Stk. im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse/
Pole

Anzahl 
Ausgänge

Anschlussquer-
schnitt, mm2

Schutzart Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

1P+E 
2 2 2,5 IP20  2210 *  2CMA178311R1000  10 0,30
2 2 2,5 IP44  2210L *  2CMA178319R1000 10 0,30

Schuko-Wandsteckdose, 16 A, IP44 
(spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, Schuko-Steckdose 16 A, 2-polig.
Anschlussquerschnitt: 1,5-4 mm2.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

3P+N+E
5  Rot 400/230 50 und 60  CUE416-6+R/UJP *  2CMA178301R1000  10 0,34

*) Standardausführung

Weitere Produkte und Zubehör
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Ersatzteile für schaltbare Wandsteckdosen

Weitere Produkte und Zubehör
Ersatzteile

*) Standardausführung

1) Mit Deckel, Griff und Schrauben

2) Mit Dose, Kontaktbuchsen und Schrauben

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Deckel komplett für Typ MHS1)

DECKEL KOMPL. 216MHS6 2CMA181726R1000 1

DECKEL KOMPL. 316MHS6 2CMA181738R1000 1

DECKEL KOMPL. 316MHS7 2CMA181728R1000 1

DECKEL KOMPL. 316MHS9 2CMA181735R1000 1

DECKEL KOMPL. 332MHS6 2CMA181739R1000 1

DECKEL KOMPL. 332MHS7 2CMA181736R1000 1

DECKEL KOMPL. 332MHS9 2CMA181737R1000 1

DECKEL KOMPL. 363MHS6 2CMA181746R1000 1

DECKEL KOMPL. 416MHS6 2CMA181730R1000 1

DECKEL KOMPL. 432MHS6 2CMA181729R1000 1

DECKEL KOMPL. 463MHS6 2CMA181747R1000 1

Dose komplett für Typ MHS2)

DOSE KOMPL. 216MHS6 2CMA181711R1000 1

DOSE KOMPL. 316MHS6 2CMA181712R1000 1

DOSE KOMPL. 316MHS7 2CMA181713R1000 1

DOSE KOMPL. 316MHS9 2CMA181714R1000 1

DOSE KOMPL. 332MHS6 2CMA181710R1000 1

DOSE KOMPL. 332MHS7 2CMA181716R1000 1

DOSE KOMPL. 332MHS9 2CMA181717R1000 1

DOSE KOMPL. 363MHS6 2CMA181744R1000 1

DOSE KOMPL. 416MHS6 2CMA181715R1000 1

DOSE KOMPL. 432MHS6 2CMA181718R1000 1

DOSE KOMPL. 463MHS6 2CMA181745R1000 1

Deckel komplett für Typ MM1)

DECKEL KOMPL. 316MM6 2CMA181734R1000 1

DECKEL KOMPL. 332MM6 2CMA181732R1000 1

DECKEL KOMPL. 363MM6 2CMA181740R1000 1

DECKEL KOMPL. 416MM6 2CMA181733R1000 1

DECKEL KOMPL. 432MM6 * 2CMA181731R1000 1

DECKEL KOMPL. 463MM6 2CMA181741R1000 1

Dose komplett für Typ MM2)

DOSE KOMPL. 316MM6 2CMA181719R1000 1

DOSE KOMPL. 332MM6 2CMA181720R1000 1

DOSE KOMPL. 363MM6 2CMA181742R1000 1

DOSE KOMPL. 416MM6 2CMA181727R1000 1

DOSE KOMPL. 432MM6 2CMA181725R1000 1

DOSE KOMPL. 463MM6 2CMA181743R1000 1
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Kleinspannung
gemäß IEC 60309

Die Stecker und Steckdosen sind für eine Betriebsspan-
nung von max. 50 V ausgelegt. Die Nennspannung beträgt 
24 bzw. 50 V für 16 bzw. 32 A, der Schutzgrad ist IP44.

Produktreihe
Die Produktreihe beinhaltet folgende Gerätetypen:
Stecker 16 A und 32 A, 2- und 3-polig
Kupplungen 16 A und 32 A, 2- und 3-polig
Anbau- und Wandsteckdosen 16 A und 32 A, 2-polig
Wandgerätestecker 16 A und 32 A, 2- und 3-polig

Kabeldichtung in Form eines Reduziernippels, der an den 
Anschlussquerschnitt angepasst werden kann.

Normen
Die Produkte sind nach folgenden Normen ausgelegt:
IEC 60309-1, 60309-2 und EN 60309-1, 60309-2.

Anschlüsse
Buchsenanschlüsse mit zwei Klemmschrauben pro Buchse.

Nennstrom
A

Pole Stecker, Kupplungen und 
Gerätestecker (Kabel mit 
Kautschukmantel), mm2

Steckdosen
(feste Installation) 
mm2

16 und 32 2 4-10 4-10

16 und 32 3 4-10 4-10

Leiteranschlussbereich

Unverwechselbarkeit
Um Unverwechselbarkeit zu erreichen, besitzen Stecker und 
Dosen einen Haupt- und einen Zweitschlüssel. Die Position 
des Zweitschlüssels wird durch eine Kombination aus einer 
Zahl und einem Buchstaben (h) angegeben (Stundenanzeige 
oder Uhrposition). Die Zahl wird durch die Position des Zweit-

Pole Nennspan-
nung V

Frequenz
Hz

Position des 
Zweitschlüssels 1)

Farbcode

2 20-25 50-60 (keine)  Violett
40-50 50-60 12 h  Weiß

20-25
und
40-50

100-200 4 h  Grün
300 2 h  Grün
400 3 h  Grün
> 400-500 11 h  Grün
DC 10 h  Grau

3 20-25 50-60 (keine)  Violett
40-50 50-60 12 h  Weiß

20-25
und
40-50

100-200 4 h  Grün
300 2 h  Grün
400 3 h  Grün
> 400-500 11 h  Grün

Tabelle gemäß IEC 60309-2
Tabelle 3: Stecker und Dosen für max. 50 V

1) Die Position des Hauptschlüssels ist auf 6 Uhr (6 h) festgelegt.

12
0°

120°

Positionen und Anschlüsse des Kontakts

Abbildung: Stundenposition der verschiedenen Typen

Zweitschlüssel

Hauptschlüssel

12
0°

120°

S2

T3R1

schlüssels im Verhältnis zum Hauptschlüssel bestimmt, die 
Position des Hauptschlüssels ist auf 6 Uhr (6 h) festgelegt. 
Es gibt keine Stundenposition für 20-25 V, 50-60 Hz, da es 
für diese Stecker und Dosen keinen Zweitschlüssel gibt. 

Die Breite des Schlüssels ist bei Steckern und Dosen mit 16 A 
und 32 A verschieden. Zusätzlich gibt es ein Farbmarkierungs-
system: Der Deckel bzw. das Vorderteil ist bei Steckern und 
Dosen mit 20-25 V violett und bei Steckern und Dosen mit 
40-50 V weiß. Stecker und Dosen für Gleichstrom sind grau.
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Kleinspannung
Stecker und Kupplungen

Stecker, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelkanal (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CPT 216 *  2CMA179277R1000 10 0,13
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CPT 216-12 *  2CMA179278R1000 10 0,13
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CPT 216-10  2CMA179279R1000 10 0,13

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CPT 316  2CMA179280R1000 10 0,15
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CPT 316-12  2CMA179281R1000  10 0,15
3  Grün 25 und 50 (AC) 100-200  CPT 316-4  2CMA179282R1000 10 0,15

Stecker, 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelkanal (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CPT 232  2CMA179283R1000 10 0,13
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CPT 232-12  2CMA179296R1000 10 0,13
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CPT 232-10  2CMA179284R1000 10 0,13

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CPT 332  2CMA179285R1000 10 0,15
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CPT 332-12  2CMA179286R1000 10 0,15
3  Grün 25 und 50 (AC) 100-200  CPT 332-4  2CMA179287R1000 10 0,15

Kupplungen, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelkanal (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CST 216 *  2CMA179288R1000 10 0,17
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CST 216-12  2CMA179289R1000 10 0,17
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CST 216-10  2CMA179290R1000 10 0,17

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CST 316  2CMA179291R1000 10 0,20
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CST 316-12  2CMA179292R1000  10 0,20
3  Grün 25 und 50 (AC) 100-200  CST 316-4  2CMA179293R1000 10 0,20

Kupplungen, 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: Kabelkanal (im Lieferumfang enthalten). 
Violett und weiß = AC, grau = DC.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CST 232  2CMA179297R1000 10 0,17
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CST 232-12  2CMA179306R1000 10 0,17
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CST 232-10  2CMA179295R1000 10 0,17

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CST 332  2CMA179307R1000 10 0,20
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CST 332-12  2CMA179328R1000 10 0,20
3  Grün 25 und 50 (AC) 100-200  CST 332-4  2CMA179329R1000 10 0,20

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten ....Seite 10/74
Abmessungen .........Seite 10/75
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16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, gerade.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIT 216* 2CMA179309R1000 10 0,12
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIT 216-12 2CMA179310R1000 10 0,12
2  Grau 25 und 50 (DC) - CUIT 216-10 2CMA179311R1000 10 0,12

Kleinspannung
Anbausteckdosen

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, gerade.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P

2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIT 232 2CMA179312R1000 10 0,12
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIT 232-12 2CMA179331R1000 10 0,12
2  Grau 25 und 50 (DC) - CUIT 232-10 2CMA179332R1000 10 0,12

16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, gewinkelt.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIST 216* 2CMA179313R1000 10 0,12
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIST 216-12 2CMA179314R1000 10 0,12
2  Grau 25 und 50 (DC) - CUIST 216-10 2CMA179315R1000 10 0,12

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIST 316* 2CMA179316R1000 10 0,20
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIST 316-12 2CMA179317R1000 10 0,20
3  Grün 25 und 50 (DC) 100-200 CUIST 316-4 2CMA179318R1000 10 0,20

32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast, gewinkelt.

Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung  
V

Frequenz  
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht 
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIST 232 2CMA179319R1000 10 0,12
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIST 232-12 2CMA179333R1000 10 0,12
2  Grau 25 und 50 (DC) - CUIST 232-10 2CMA179320R1000 10 0,12

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60 CUIST 332 2CMA179321R1000 10 0,20
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60 CUIST 332-12 2CMA179334R1000 10 0,20
3  Grün 25 und 50 (DC) 100-200 CUIST 332-4 2CMA179322R1000 10 0,20

*) Standardausführung

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten .........Seite 74
Abmessungen .........Seite 10/75
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Kleinspannung
Wandsteckdosen und Wandgerätestecker

Wandgerätestecker, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: M25-Bohrung.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CIGT 216 *  2CMA179323R1000 10 0,14
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CIGT 216-12  2CMA179324R1000 10 0,14
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CIGT 216-10  2CMA179325R1000 10 0,14

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CIGT 316  2CMA179326R1000 10 0,15
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CIGT 316-12  2CMA179327R1000 10 0,15
3  Grün 25 und 50 (DC) 100-200  CIGT 316-4  2CMA179335R1000 10 0,15

*) Standardausführung

Wandsteckdose, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
Gehäuse: Thermoplast. 
Kabeleingang: M25-Bohrung.
Anschlüsse/
Pole

Farbcode Spannung 
V

Frequenz 
Hz

Typ Bestellnummer Stk./
Verp.

Gewicht
kg/Stk.

2P
2  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CUGT 216 *  2CMA179298R1000 10 0,28
2  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CUGT 216-12  2CMA179299R1000 10 0,28
2  Grau 25 und 50 (DC) -  CUGT 216-10  2CMA179300R1000 10 0,28

3P
3  Violett 20-25 (AC) 50 und 60  CUGT 316  2CMA179301R1000 10 0,30
3  Weiß 40-50 (AC) 50 und 60  CUGT 316-12  2CMA179302R1000  10 0,30
3  Grün 25 und 50 (AC) 100-200  CUGT 316-4  2CMA179303R1000 10 0,30

Zubehör ...................Seite 10/62
Technische Daten .........Seite 74
Abmessungen .........Seite 10/75
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Anzugsmomente

Produkte mit IP67

Kabelgrößen
 
 

16-32 A, IP44

63-125 A, IP44

16-32 A, IP67

63-125 A, IP44

Technische Daten

Anzugsmomente

Produkte mit IP44

Kabelgrößen
 
 

Gerät Anschluss-
klemmen Nm

Innere 
Kabelklammer-
schrauben Nm

Montage-
schrauben 
Nm

Drehmoment  
für Kabelver-
schraubung Nm

16 A 0,8 - 1,2 4-6

32 A 1,2 - 1,2 4-6

63 A 3,5 1,5 1,2 -

Gerät Kabelmaße 
mm

216   8-13

316 13-17

416 13-17

232 13-21,5

332 13-21,5

432 13-21,5

263 17-35

363 17-35

463 17-35

Gerät Anschluss-
klemmen 
Nm

Innere  
Kabelklammer 
schrauben Nm

Montage-
schrauben 
Nm

16 A 0,8 1,2 1,2

32 A 1,2 1,2 1,2

63 A 3,5 1,5 1,2

125 A 5,6 2,0 2,0

Gerät Kabelmaße 
mm

216   8-13

316 13-17

416 13-17

232 13-21,5

332 13-21,5

432 13-21,5

263 17-35

363 17-35

463 17-35

2.125 24-48

3.125 24-48

4.125 24-48



2CDC700001C0103   10/75

Abmessungen

Stecker, Typ P..

Kupplungen, Typ C..

216-432P..   263-463P..

216-432P..W  263-4125P..W

216-432C...  263-463C..

216-432C..W  263-4125C..W

B

A

Dmax

Dmax

C
A

B

Dmax

C
A

BB

C
A

Dmax

B

A

Dmax Dmax

A

B

Typ A B C Dmax

216P.. 125 63 88 13

316P.. 142 73 105 17

416P.. 142 76 105 17

232P.. 162 85 116 21,5

332P.. 162 85 116 21,5

432P.. 162 90 116 21,5

263-463P.. 215 103 148 35

Typ A B C Dmax

216P..W 128 71 94 13

316P..W 144 79 111 17

416P..W 146 87 112 17

232P..W 147 94 105 21,5

332P..W 147 94 105 21,5

432P..W 161 101 119 21,5

263-463P..W 275 114 213 41

2125-4125P..W 313 130 242 48

Typ A B Dmax

216C.. 134 75 13

316C.. 154 86 17

416C.. 154 90 17

232C.. 177 96 21,5

332C.. 177 96 21,5

432C.. 177 100 21,5

263-463C.. 224 112 35

Typ A B Dmax

216C..W 151 80 13

316C..W 168 88 17

416C..W 170 97 17

232C..W 177 102 21,5

332C..W 177 102 21,5

432C..W 182 109 21,5

263-463C..W 286 111 41

2125-4125C..W 325 122 48

Abmessungen in mm

Dmax

A

C

B

Dmax

A

B
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Abmessungen

Wandsteckdosen, Typ RS..

Wandsteckdosen, Typ RS...W

216-432RS..

263-463RS..

216-432RS..W

263-4125RS..W

Wandsteckdosen, regulär und mit oder ohne Durchgangsverdrahtung, Typ RL..., RL...W, RNL...W

216-432RL.. 216-432RL..W
216-432RNL...W

2125-4125RL..W

E
C1

C

  
ØF

ØH

A
ØD  ØD  max

B

G

E

C1 Ø5.2

C

A

B

ØD
G

ØH

E
C1   

C

A

B

  ØD  ØD  
ØF

  

E

C1

C

ØF
A

ØD  ØD  

B

120120

90

170
243

149

  25x2 Ø  25x2 Ø  25x2 
    Ø 4.2    Ø 4.2

120120

90

170
253

149

Ø 25x2Ø 4.2

230

Ø 6.5204

210

515100

236236

204204

Ø 2x50/25

Typ A B C C1 Dmax E F G H

216RS.. 91 117 75 54 18/M20 66 5,5 27 23

316RS.. 100 132 91 67 18/M20 79 5,5 30 23

416RS.. 104 134 91 67 18/M20 79 5,5 30 23

232RS.. 118 163 111 72 22/M25 85 5,5 34 29

332RS.. 116 163 111 72 22/M25 85 5,5 34 29

432RS.. 121 164 111 72 22/M25 85 5,5 34 29

Typ A B C C1 D E G H

263-463RS.. 136 254 170 95 M32 107 68 35

Typ A B C C1 D E F

216RS..W 115 172 150 60 25 99 6,5

316RS..W 118 170 150 60 25 99 6,5

416RS..W 124 169 150 60 25 99 6,5

232RS..W 129 178 150 60 25 99 6,5

332RS..W 129 178 150 60 25 99 6,5

432RS..W 131 178 150 60 25 99 6,5

263-463RS..W 150 263 176 76 32 118 8,0

2125-4125RS..W 171 282 188 85 50 145 9,0

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MHS...

216-463MHS.. 

Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MHS......W

216-463MHS..W

E1

H

B M25(16-32 A)
/ Ø32(63)

C1 Ø7

C

E1

H

B 2 x Ø32

C1 Ø7

C

Wandsteckdose für Einbau, Typ CUED...

Aufputz-Wandsteckdose, Typ RD...

B

H D

E E1

B

H

C

C1

E

Typ B H D E E1

CUED 216... 85 85 49 29,5 32

CUED 416... 95 95 62 29,5 32

Typ B H C C1 E

RD 216... 85 85 67 67 77

RD 416... 95 95 70 70 81

Typ B C C1 E1 H

216-416MHS.. 168 91 125 116 129

232-432MHS.. 168 91 125 126 129

263-463MHS.. 206 132 152 168 168

Typ B C C1 E1 H

216-416MHS..W 168 91 125 116 129

232-432MHS..W 168 91 125 136 129

263-463MHS..W 206 132 152 182 168

Abmessungen in mm
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Abmessungen

175

408 463

241

Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MVS...

Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MVS...W, MVS...WH

216-432MVS..

216-432MVS..W

175

408
463

241

263-125MVS..WH

263-463MVS..

Ø 25x2

243
170

90

120

149

Ø 4.2

Ø 25x2

120

90

170
253

149

Ø 4.2
160

255
306

205
216-432MVS..WH

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MM...

230

210 Ø7 31

230

405370

2125-4125MM..316-463MM..

0

1

   Ø 5.5

HC

E1C1

B

Ø 1x25 + 1xM32 (16-32 A)
2xM40 (63 A)

Ø 1x25 + 1xM32 (16-32 A)
2xM40 (63 A)

Schaltbare Wandsteckdosen  - mit Sicherungsautomat, Typ MPM...W
 - mit Fehlerstrom-Schutzschalter, Typ MPR..., MPR...W
 - ohne Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter, Typ MP...PW (bis zu 4 Module)

216-432MPR..
216-432MPM...W
216-432MPR...W
216-432MP...WP

Steckdosen  - mit Sicherungsautomat, Typ RPM...W
 - mit Fehlerstrom-Schutzschalter, Typ RPR..., RPR...W
 - ohne Sicherungsautomat/Fehlerstrom-Schutzschalter, Typ RP...PW (bis zu 4 Module)

130

100

290
366

182

Ø 25x2
Ø 4.2

130

100

290
375

182

Ø 25x2
Ø 4.2

   Ø 25x2

120

90

170 243

149

Ø 4.2  Ø 25x2

253
170

90

120

149

Ø 4.2

216-432RPR.. 216-432RPM...W
216-432RPR...W
216-432RP...WP

Ø 2 x M50

Typ B C C1 E1 H

316-416MM.. 135 165 91,5 125 198

332-432MM.. 135 165 91,5 135 198

263-463MM.. 165 201 91,5 183 228

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Anbausteckdosen, Typ R..

216-416R..
216-432RU...

263-463RU..

Anbausteckdosen, Typ RU..

Anbausteckdosen, Typ RAM..

216-432RAM...

Anbausteckdosen, Typ RU..W

263-4125RU...W

D2 C  Ø D

C1

D2

   Ø 4.2

E1 E

H

C

C1

D2

E1 E

H  ØD

  Ø 4.2/6.5

D2

C1

D3 C ØD

Ø 4.2

H

EE1

D2

C1

C ØD

Ø 4.2

H

EE1

Typ C C1 D D2 E E1 H

216R.. 44-47 44-47 49 56 56 29 73

316R.. 50-52 50-52 59 66 58 30 87

416R.. 50-52 50-52 59 66 60 31 89

Typ C C1 D D2 E E1 H

216RU.. 60-61 60-61 49 75 56 29 79

316RU.. 60-61 60-61 59 75 58 30 87

416RU.. 60-61 60-61 59 75 60 31 89

232RU.. 60-61 60-61 66 75 70 34 93

332RU.. 60-61 60-61 66 75 70 34 93

432RU.. 60-61 60-61 66 75 71 34 99

263-463RU.. 61 61 70 104 87 48 112

Typ C C1 D D2 E E1 H

263-463RU..W 61 61 70 104 89 48 111

2125-4125RR..W 71 71 88 115 100 58 122

Typ C C1 D D2 D3 E E1 H

216RAM.. 55 55 63 70 78 53 42 76

316RAM.. 66 66 78 83 89 53 46 85

416RAM.. 66 66 78 83 89 55 48 89

232RAM.. 75 75 87 93 99 61 52 98

332RAM.. 75 75 87 93 99 61 52 98

432RAM.. 75 75 87 93 99 64 52 101

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Anbausteckdosen, Typ RAU..W

216-432RAU..W

263-463RAU..W

Anbausteckdosen, Typ RAU..

216-432RAU...

263-463RAU...

D2

C1

D2 C

Ø 4.2

H

E1 E

DØ

E1 E

H

D2

C1

CD2

Ø5

D

E1 E

HØ

H

EE1

C1

   Ø4.2

D2

  ØDCD2

D2

C1

D2 C

Ø 4.2

H

E1 E

DØ

Typ C C1 D D2 E E1 H

216RAU.. 85 85 98 110 48 48 110

316RAU.. 85 85 98 110 50 48 110

416RAU.. 85 85 98 110 51 50 110

232RAU.. 85 85 98 110 61 53 110

332RAU.. 85 85 98 110 61 53 110

432RAU.. 85 85 98 110 63 54 110

263-463RAU.. 84 80 92 104 62 73 111

Typ C C1 D D2 E E1 H

216RAU..W 79,5 79,5 83 95 45 57 95

316RAU..W 79,5 79,5 83 95 45 57 95

416RAU..W 79,5 79,5 83 95 47 57 99

232RAU..W 79,5 79,5 83 95 56 61 104

332RAU..W 79,5 79,5 83 95 56 61 104

432RAU..W 79,5 79,5 83 95 56 62 111

263-463RAU..W 84 80 92 104 61 71 115

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Wandgerätestecker, Typ BS..

216-432BS..

263-463BS..

Wandgerätestecker, Typ BS..W

216-4125BS..W

B
C1

C
H

   ØF    ØDmax

E1

ØA
G

   ØD

B
C1

C
H

E1

  Ø F

107

95

170

238

M32

117
   Ø 5.2

Ø 35

68

Typ A B C C1 Dmax E1 F G H

216BS.. 23 66 75 54 18 72 5,5 27 110

316BS.. 23 79 91 67 18 78 5,5 30 124

416BS.. 23 79 91 67 18 81 5,5 30 125

232BS.. 29 85 111 72 22 94 5,5 34 153

332BS.. 29 85 111 72 22 94 5,5 34 153

432BS.. 29 85 111 72 22 96 5,5 34 154

Typ B C C1 D E1 F H

216BS..W 99 150 60 28,3 129 6,6 196

316BS..W 99 150 60 28,3 132 6,5 202

416BS..W 99 150 60 28,3 134 6,5 209

232BS..W 99 150 60 28,3 136 6,5 220

332BS..W 99 150 60 28,3 136 6,5 220

432BS..W 99 150 60 28,3 140 6,5 226

263-463BS..W 118 176 76 38 138 8 249

2125-4125BS..W 145 188 85 47 160 9 265

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Anbaugerätestecker, Typ B..

216-416B..

232-463BU..

263-4125BU..W

Anbaugerätestecker, Typ BU..W

Anbaugerätestecker, Typ BAU..W

216-432BAU..W

E4

E3C

C   ØD

D2

Ø4.2/6.5

B

C

C
E3 E4

  Ø 5

  ØD

D2

D2
F

E

E1

H

H1

E3

E4

H1

H

E4

E3

E1
E2

øD

B

C 

C 

C 

øD C 

B

ø4.2

ø4.2

E

E1

H

H1

E3

E4

H1

H

E4

E3

E1
E2

øD

B

C 

C 

C 

øD C 

B

ø4.2

ø4.2

Dreifach-Adapter, Typ T..

216-416T..

E 1

B

H

Ø8

C 1

C

Anbaugerätestecker, Typ BU..

Typ B C D E E1 E3 E4 H H1

216B.. 9 44-47 49 75 40,5 21,5 46,5 4 30,0

316B.. 9 50-52 59 80 46,8 21,0 47,0 5 34,0

416B.. 9 50-52 59 90 52,5 21,0 46,5 7 38,0

Typ B C D E E1 E3 E4 H H1

232BU.. 9 60-61 66 90 53,5 24,5 55,5 7 40,0

332BU.. 9 60-61 66 90 53,5 24,5 55,5 7 40,0

432BU.. 9 60-61 66 105 59,5 25,0 55,5 8 45,0

263-463BU.. 11 61 70 105 62,0 50,0 78,0 9 49,5

Typ B C D D2 E3 E4

263-463BU..W 112 61 70 98 50 80

2125-4125BU..W 122 71 81 118 56 89

Typ C D D2 E3 E4 F

216BAU..W 79,5 83 95 10 47 71

316BAU..W 79,5 83 95 10 53 79

416BAU..W 79,5 83 95 10 87 87

232BAU..W 79,5 83 95 12 60 94

332BAU..W 79,5 83 95 12 60 94

432BAU..W 79,5 83 95 12 67 101

Typ B C C1 E1 H

216T.. 198 99 99 74 189

316T.. 202 99 99 81 190

416T.. 205 99 99 85 192

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Adapter, Typ ...Schuko

216-416 Schuko

416-432A6...

Vor-Ort-Verteiler, Typ A...

CA

B

210

158
30

15

80
H

E

   Ø25.5

Phasenwenderstecker

Typ A B C

216 Schuko 103 138 53

416 Schuko 103 139 66

Typ E H

416A6 125 179

432A6 125 188

Typ A B C Dmax

416PFV6 142 76 105 17

B
C1

C
H

   ØF    ØDmax

E1

ØA
G

E

E1

H

H1

E3

E4

H1

H

E4

E3

E1
E2

øD

B

C 

C 

C 

øD C 

B

ø4.2

ø4.2

Anbaugerätestecker mit Phasenwender

416BSFV6

416BUFV6

Wandgerätestecker mit Phasenwender

Typ A B C C1 Dmax E1 F F H

416BSFV6 23 79 91 67 18 81 5,5 30 125

Typ B C D E E1 E3 E4 H H1

416BUFV6 9 50-52 59 90 52,5 21,0 46,5 7 38,0

Abmessungen in mm

416PFV6

Dmax

A

B

C
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UJP

Phasenwender, Typ FV..

416-432FV6

Phasensequenztester, Typ FP..

416-432FP6

L 

H

B

H

BL 

Typ B L H

416FP6 65 95 69

432FP6 73 113 79

Typ B L H

416FV6 67 163 89

432FV6 75 193 99

Abmessungen

Schuko-Steckdosen, Typ UJ..

UJ 110/2

UJ 210/2 UJ 410

Schuko-Anbausteckdosen, Typ UJP

5073

40
67

72

18

150
118

40

70 72

18 135

165

91.5

200

80

80

Montagebohrung min. 

Ø 45 mm 

Abmessungen in mm
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Abmessungen

Steckverbindungen für Kleinspannung

CST...CPT...

CUGT... CIGT...

CUIT... CUIST...

123

62

145

50 55 67

158

62

55

70

80

81

112

55

70

80
80

80

   5.2

55

55

45

45 6

3722

   49

67

12

   52

   5.2

68 53

47

62 36

6

34

123

62

145

50 55 67

158

62

Abmessungen in mm
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Erklärung der Typencodes

Anzahl der Pole 2P+E 2
 3P+E 3
 3P+N+E 4

Stromstärke 16 A 16
 32 A 32
 63 A 63
 125 A 125

Typ Stecker P
 Kupplungen C
 Wandsteckdosen RS
 Wandsteckdosen für Durchgangsverdrahtung RL
 Schaltbare Wandsteckdosen, horizontal  MHS
  vertikal MVS
  Metall MM
  mit Sicherungsautomat MPM
  mit Fehlerstrom-Schutzschalter MPR
 Steckdosen mit Sicherungsautomat RPM
  mit Fehlerstrom-Schutzschalter RPR
 Anbausteckdosen, optimierter Flansch, gerade R
   Standardfl ansch, gerade RU
   optimierter Flansch, gewinkelt RAM
   Standardfl ansch, gewinkelt RAU
 Wandgerätestecker  BS
 Anbaugerätestecker, optimierter Flansch, gerade B
  Standardfl ansch, gerade BU
  Standardfl ansch, gewinkelt BAU

 Dreifach-Adapter  T
 Vor-Ort-Verteiler  A
 Phasensequenztester  FP
 Phasenwender  FV

 Schutzart
(leer) IP44 (spritzwassergeschützt)
W IP67 (wasserdicht)
WH IP67 (wasserdicht), Schwerlastbetrieb

Beispiel: 416P6W        = 4 16 P 6 WBeispiel: 416P6W        = 4 16 P 6 W

Andere Typen
CUED Steckdosen 16 A und 32 A für
 Wandmontage, spritzwassergeschützt
CIE Gerätestecker, mit Flansch (FL13) oben
CPEF Stecker mit integriertem Phasenwender
CLF Steckerschutz
CUIT Steckdosen für Kleinspannung,
 Einbau, gerade
CUIST Steckdosen für Kleinspannung,
 Einbau, gewinkelt
CUGT Steckdosen für Kleinspannung,
 Wandmontage
CIGT Gerätestecker für Kleinspannung,
 Wandmontage
CST Kupplungen für Kleinspannung
CPT Stecker für Kleinspannungen
BPC Baustromverteiler
UJ Schuko-Steckdosen, Metall
UJP Schuko-Steckdosen, Kunststoff
GP Abdeckung 
CUE 416-6+ Steckdosen, 4-polig, 16 A, 6 h mit
R/UJP Schuko 16 A

Standardspannungen
Farbcodes gemäß IEC 60309-1, -2
Position der Erdungsbuchse gemäß 
IEC 60309-2 (Uhr)

2P+Erd. 3P+Erd. 3P+N+Erd.

1 Alle Betriebsspannungen und/oder 
-ströme, die unten nicht aufgeführt sind

 Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

 Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

 Optionale Spannung
(nicht unten aufgeführt)

2 Militärische Luftfahrt/Flughäfen  > 50 V, > 300-500 Hz, 16/32 A  > 50 V, > 300-500 Hz, 
16/32 A

 > 50 V, > 300-500 Hz, 16/32 A

3 dreiphasig nur für Kühlcontainer (nach 
ISO genormt)

 50-250 V DC  380 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz
16/32 A

 220/380 V, 50 Hz; 250/440 V, 60 Hz
16/32 A

4 z. B. in Großbritannien  100-130 V, 50/60 Hz  100-130 V, 50/60 Hz  57/100-75/130 V
50/60 Hz

5 Windkraft  277 V, 60 Hz  600-690 V, 50/60 Hz  647/600-400/690 V
50/60 Hz

6 Übliche Spannungen in
Westeuropa

 200-250 V, 50/60 Hz  380-415 V, 50/60 Hz  200/346-240/415 V
50/60 Hz

7 Papierfabriken, Stahlwerke, Schiffbau  480-500 V, 50/60 Hz  480-500 V, 50/60 Hz  480-500 V, 50/60 Hz

8  > 250 V DC  nicht belegt  nicht belegt

9 z. B. in Norwegen  380-415 V, 50/60 Hz  200-250 V, 50/60 Hz 

10  nicht belegt  > 50 V, > 100-300 Hz  nicht belegt

11 hauptsächlich für maritime Installationen  nicht belegt  440-460 V, 60 Hz 

12 Versorgung durch Trenntransformator  Versorgung durch Trenntrans-
formator

 125/250 V, einphasig  nicht belegt
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PA PA+Glasf. PC PBT

Schlagfestigkeit + ++ ++

Kriechstromfestigkeit 
(CTI)

600 500 300 225

UV-Stabilität + +

Chemikalien

Säuren - + +

Basen + - +

Salze + + +

Mineralöle/-fette - + + +

Synthethische Öle/Fette + - + +

Temperatur (°C)

max. 60 min 170 170 140 140

dauerhaft 100 100 110 110

Flammschutzklasse V2 V0 V2 V0 (> 0,8 mm)
5VA (> 2,5 mm)

Materialspezifikationen

Polycarbonat PC

Polyamid PA

Polyamid, glasfaserverstärkt PA+Glasf.

Thermoplastisches Polyester PBT

Easy & Safe
IP44, 16-32 A 
Gehäuse: PA
Anschlussträger: PA

Tough & Safe
IP67, 16-32 A
Gehäuse: PBT, Anschlussträger: PA
IP67, 63-125 A u. IP44, 63 A
Gehäuse: PBT, Anschlussträger: PA+Glasf.

Critical & Safe
IP44 u. IP 67
Gehäuse: PBT
Anschlussträger: PA, PA+Glasf.
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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) Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie 
Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten 
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. 
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten 
Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt 
keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder 
Unvoll ständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument 
und den darin enthaltenen Gegenständen und 
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an 
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von 
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch ABB verboten.

Copyright© 2013 ABB
Alle Rechte vorbehalten

Deutschland:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon (06221) 701-0
Telefax (06221) 701-1325
info.desto@de.abb.com

www.abb.de/stotzkontakt

Vertriebsbüros Deutschland:

Lessingstraße 79
13158 Berlin
Telefon (030) 9177-2148
Telefax (030) 9177-2101

Hildesheimer Str. 25
30169 Hannover
Telefon (05 11) 6782-240
Telefax (05 11) 6782-320

Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
Telefon (06221) 701-1368
Telefax (06221) 701-1377

Lina-Ammon-Straße 22
90471 Nürnberg
Telefon (0911) 8124-201
Telefax (0911) 8124-286

Oberhausener Straße 33
40472 Ratingen
Telefon (02102) 12-1144
Telefax (02102) 12-1725

Schweiz:

ABB Schweiz AG
Normelec 
Brown Boveri Platz 3 
CH-5400 Baden 
Tel.: 058 586 00 00 
Fax: 058 586 06 01 

www.abb.ch

Avenue de Cour 32 
CH-1007 Lausanne 
Tel.: 058 588 40 50 
Fax: 058 588 40 95

Österreich:

ABB AG
Komponenten

Geschäftsleitung 
Clemens-Holzmeister-Straße 4 
1109 Wien, Österreich 
Telefon +43 1 60109-0 
Telefax +43 1 60109-8600

www.abb.at 
www.abb.com/lowvoltage

Vertriebsbüro Österreich 

Lagerhausstraße 30 
5071 Wals bei Salzburg 
Telefon +43 662 850150-30 
Telefax +43 662 850150-48 
E-Mail: abb.kovs@at.abb.com

Vertrieb für 
Leistungshalbleiter 

Clemens-Holzmeister-Straße 4 
1109 Wien 
Telefon +43 1 60109-6153 
Telefax +43 1 60109-8600

Kundenbetreuung für
 
Wien, NÖ, Bgld.- Nord
Telefon +43 1 60109-0 
Telefax +43 1 60109-8600 

Oberösterreich
Telefon +43 732 7650-301 
Telefax +43 732 7650-303 

Salzburg
Telefon +43 662 850150-30 
Telefax +43 662 850150-48 
E-Mail: abb.kovs@at.abb.com

Tirol, Vorarlberg
Telefon +43 5576 75474 
Telefax +43 5576 75375 

Kärnten, Steiermark 
Bgld.-Süd
Telefon +43 1 60109-6381 
Telefax +43 1 60109-8600
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	Tabelle gemäß IEC 60309-2
	Stecker und Kupplungen
	Stecker, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	Stecker, 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	Kupplungen, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	Kupplungen, 32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)

	Anbausteckdosen
	16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	32 A, IP44 (spritzwassergeschützt)

	Wandsteckdosen und Wandgerätestecker
	Wandsteckdose, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)
	Wandgerätestecker, 16 A, IP44 (spritzwassergeschützt)


	Technische Daten
	Produkte mit IP44
	Anzugsmomente
	Kabelgrößen

	Produkte mit IP67
	Anzugsmomente
	Kabelgrößen


	Abmessungen
	Stecker, Typ P..
	Kupplungen, Typ C..
	Wandsteckdosen, Typ RS..
	Wandsteckdosen, Typ RS...W
	Wandsteckdosen, regulär und mit oder ohne Durchgangsverdrahtung, Typ RL..., RL...W, RNL...W
	Wandsteckdose für Einbau, Typ CUED...
	Aufputz-Wandsteckdose, Typ RD...
	Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MHS...
	Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MHS......W
	Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MVS...
	Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MVS...W, MVS...WH
	Schaltbare Wandsteckdosen, Typ MM...
	Schaltbare Wandsteckdosen
	Steckdosen
	Anbausteckdosen, Typ R..
	Anbausteckdosen, Typ RU..
	Anbausteckdosen, Typ RU..W
	Anbausteckdosen, Typ RAM..
	Anbausteckdosen, Typ RAU..
	Anbausteckdosen, Typ RAU..W
	Wandgerätestecker, Typ BS..
	Wandgerätestecker, Typ BS..W216
	Anbaugerätestecker, Typ B..
	Anbaugerätestecker, Typ BU..
	Anbaugerätestecker, Typ BU..W
	Anbaugerätestecker, Typ BAU..W
	Dreifach-Adapter, Typ T..
	Adapter, Typ ...Schuko
	Vor-Ort-Verteiler, Typ A...
	PhasenwendersteckerTyp A B C216 Schuko 103 138 53416 Schuko 103 139 66Typ E H416A6 125 179432A6 125 188Typ A B C
	Wandgerätestecker mit Phasenwender
	Anbaugerätestecker mit Phasenwender
	Phasenwender, Typ FV..
	Phasensequenztester, Typ FP..
	Schuko-Steckdosen, Typ UJ..
	Schuko-Anbausteckdosen, Typ UJP
	Steckverbindungen für Kleinspannung

	Erklärung der Typencodes
	Materialspezifikationen
	Kontakt
	Deutschland
	Schweiz
	Österreich


