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fI CH E PRO DU IT 

DVAF

Diffuseur Visuel d’Alarme Feu conventionnel

Présentation
Le diffuseur lumineux est un avertisseur visuel 
d’alarme feu. Ce produit génère un puissant flash 
lumineux en cas d’alarme feu. Le diffuseur 
lumineux est conforme à la norme EN 54-23.

Caractéristiques techniques
•	 2 types de flash configurables
•	 Montage mural
•	 faible consomamation d’énergie
•	 Synchronisation automatique sur deux fils
•	 Volume de couverture : 

 - 2,4 - portée : 6 m (86,4m3)
 - 3 - portée : 8 m (192 m3)

•	 Compatible avec la précédente gamme de 
centrales

Caratéristiques  techniques

Référence produit DVAf

Code produit 534	122

Alimentation 9	à	60	Vcc

Consommation 100	mA	à	9V	-	30	mA	à	60V

Couleur et fréquence du signal lumineux Flash	blanc	0,5Hz	ou	1Hz

Température d’utilisation -10°C	à	+50°C

IP / IK 41C	/	07

Matière / Couleur ABS non propagateur de flamme / blanc

Poids 0,20		kg

Dimension de la sirène (L x h x p) 110	x	110		x		60	mm	(avec	socle)

Norme EN	54-23
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