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简介

NeoGearTM

创建革命性的低压开关柜新标准

• 市场上更安全的开关柜
• 更强的可靠性和运行效率
• 大幅减少碳排放量
• 



—
低压开关柜的变革

四十多年来，低压开关柜系统的发展基本上停滞不前。
而现在，ABB NeoGearTM作出变革，实现了开关柜技术
的重大突破。

NeoGear是一款基于创新的层叠母排方案的革命性的
低压开关柜。

NeoGear融合ABB Ability™平台的数字智能方案，为您
提供更高的安全性、更高的可靠性、更大的灵活性、更
高的运维效率和可观的投资回报。

— 
安全

— 
智能

— 
可持续发展

革命性的设计

消除接触带电母排
的风险

减少92%

母排部件数量

减少20%

发热量，实现能耗
和成本节约

电弧引燃防护
区设计

保障维护人员安全

节约30%

运 行成 本，通 过 预
测性维护，提高运行
时间和性能

低成本，高效益

投资回报更快

减少机械故障导致的燃
弧风险

大幅缩短维护和停机时间

减少90%

电气连接处，极大地提升开关
设备可用性

减少25%

安装空间，减少开关柜占地面
积



— 
新技术解锁行业的未来

—
实现工业4.0的数字能力

ABB AbilityTM设备运行监管系统（CMES）

物联网、连接技术和云计算的发展为提高运营效率和
灵活性提供了前所未有的机会。

NeoGear兼容数字化解决方案，包括预测性维护、远程
协助、故障诊断、解决措施和数据分析，协助用户实现
工业4.0。NeoGear的数字化解决方案将监测提升到一
个新的水平，使用收集的信息来分析设备健康状态（包
括电流、温度、操作次数和负载水平），从而使运维人
员能够有效地利用分析结果来提高设备可靠性和降低
维护成本。

所有的分析结果均可以远程访问，无需维护人员定期现
场检查。

NeoGear的数字化解决方案为新项目和将来的升级改
造提供了一个完整和可扩展的解决方案，使系统始终保
持最新状态，并迎合了智能配电在将来的新兴趋势。

实现预测性维护

远程协助

故障分析和解决措施

数据分析

标准和认证

标准 IEC 61439-1和-2   GB/T 7251.1/12 - 2013

防故障电弧 IEC/TR 61641 C级

电气额定值

额定电流 至3200A

极数 3

短路电流 至80kA（1秒）

工作电压 至400/415 V ac

工作频率 50Hz

保护

防护等级 至IP43

内部分隔 开关单柜/抽屉柜 Form 4b/3b

防弧性能 至80kA（0.5秒）

—
技术参数



样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

—
ABB Connect
您的一站式数字化助理

无论在办公室、现场或旅途中，快速、便捷的获取和使用 ABB 电气的资料信息。

• 便捷的搜索功能
• 查询完整的 ABB 电气内容 : 产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、服务及常
用工具链接等

• 常用资料保存到设备上，并自动更新
• 及时获取最新资讯
• 在线客服支持

ABB Connect 可在 iOS、Android 和 Windows 10 设备上使用，更多详情请登录
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect，或扫描二维码了解。

ABB Connect

技术资料及证书

产品，行业和服务

样本

保存文档

新闻与活动

工具

联系我们

个人工作空间

—
厦门ABB低压电器设备有限公司
福建省厦门市翔安区舫山西二路881号
电话: +86 592 6038118
传真: +86 592 6038110
邮编: 361101

ABB（中国）客户服务热线
电话: 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮: cn-ep-hotline@abb.com

www.abb.com.cn

ABB电气官方网站 ABB电气官方微信 ABB直通车 ABB中国客户服务中心

9A
K

K
10

74
92

A
47

34
_Z

H
_R

E
V 

A
 0

3-
20

21
X

M
-1

33
22

0


