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Presentamos Zenit, la serie modular de Niessen más 
completa del mercado. Una serie que evoluciona contigo, 
que responde a tus demandas y proporciona una solu-
ción única para tus espacios y necesidades.

Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, 
Zenit garantiza una propuesta óptima para cubrir cual-
quier tipo de necesidad en nuestros espacios. Siente la 
tranquilidad de tenerlo todo.
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Ahora Zenit es aún más completa. Más acabados y más 
funcionalidades que multiplican su flexibilidad aportando 
soluciones para cualquier tipo de instalación.

Esto presenta la serie como la opción más adecuada para 
el desarrollo de las soluciones necesarias tanto en el ámbito 
doméstico como en el sector terciario.
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CAVA

ACTUALIZANDO LA MODULARIDAD

CRISTAL CAFÉ
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CRISTAL PERLA

CRISTAL  CHAMPÁN

La flexibilidad de la serie se asienta sobre una 
enorme combinación de funcionalidades, aca-
bados, colores y configuraciones. Un sistema 
de mecanismos casi infinito.

Con la incorporación de los nuevos acaba-
dos: Cava, Cristal Perla, Cristal Café y Cristal 
Champán actualiza aún más la propuesta, mul-
tiplicando sus necesidades. Zenit actualiza la 
modularidad.
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COMBINABLES Y POLIVALENTES
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La incorporación de las teclas Cava y los mar-
cos en Cristal Perla, Café y Champán renue-
van las soluciones para un mayor número de 
espacios. 

Los nuevos acabados se unen al resto de ma-
teriales nobles: el acero inoxidable, la madera, 
la pizarra y el cristal revalorizando el valor esté-
tico de la serie.
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LA MODERNIDAD DE UN CLÁSICO
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El equilibrado diseño de la serie Zenit de 
Niessen es una síntesis entre la sencillez de 
sus formas rectilíneas y los avances técnicos 
incorporados en su interior. 

Sus detalles complementan cada pieza 
elevando la personalidad de cada estancia. 
Su búsqueda de la simplicidad y la geometría 
convierten a la serie Zenit en un clásico.
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DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Diseños con el foco en su función. Buscando la 
simplicidad de la mejor solución. Bellos y útiles. En 
la serie Zenit contrasta el minimalismo de su pro-
puesta estética, con el amplio porfolio de solucio-
nes que proyecta.

Sus planos convergen en líneas que se iluminan 
cuando lo necesitas, en marcos que flotan sobre 
las paredes para proyectar su intención de desapa-
recer hasta su uso.
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MÁS DE 100 FUNCIONES  
EN CUATRO ACABADOS NUEVOS

SÍMBOLOS  
RETROILUMINADOS

MARCOS CON DOS EFECTOS
• Marco efecto flotante
• Marco efecto sólido

ESTÁNDAR MÚLTIPLE
Encaja en cajas de instalación euro-
peas, americanas e italianas.

VISOR
Iluminación en estilo verde,  
cromo, blanco, antracita y cava.

ACABADOS
Alta calidad y durabilidad.
Materiales nobles en 
marcos.
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ESPACIOS ZENIT
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La gran polivalencia y amplitud de la serie  
Zenit se ha convertido en una opción inteligente 
tanto para propuestas residenciales como para 
espacios profesionales: hoteles, restaurantes, 
comercios, etc…

La facilidad de instalación, su flexibilidad y la 
completa gama de funcionalidades permiten 
dar soluciones a medida para todo tipo de pro-
yectos arquitectónicos.
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Zenit es más que una serie, es un sistema de 
diseño que te asegura la consistencia en cada 
aplicación. Esta coherencia, que solventa cual-
quier demanda, transmite el gusto por el deta-
lle. Transmite diseño. 

Sus componentes están pensados para fun-
cionar juntos: marcos, pulsadores, enchufes, 
termostatos... han sido creados para dar una 
solución integral a todas las necesidades de los 
proyectos más exigentes.

SISTEMA DE DISEÑO
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Los acabados de los marcos de la serie  
Zenit de Niessen se presentan con dos efec-
tos: sólidos o flotantes, asegurando la perfecta 
integración en múltiples espacios y propuestas 
decorativas. 

Los materiales nobles aportan solidez, el cris-
tal ligereza y modernidad, y entre ellos dos 
planos unidos sobre un embellecedor central 
que completa una solución estética para cada  
proyecto. 

SÓLIDOS Y FLOTANTES
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Zenit es una opción preparada para las inno-
vaciones que se incorporan a nuestras vidas. 
Una serie pensada para acompañarte durante 
mucho tiempo.

Además, nuestros mecanismos han sido dise-
ñados bajo las normas de Gestión Ambiental 
del proceso de Diseño y Desarrollo de Produc-
tos: Ecodiseño. Porque cada gesto importa.

PENSANDO EN EL FUTURO

ED-0008/2007
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Con Zenit podemos disfrutar de avances técnicos 
para agilizar el trabajo de instalación. Por eso, 
Zenit es un clásico valorado por amantes de la 
decoración e instaladores.

Su montaje frontal, el incremento del espacio en 
la caja, sus cómodos empujadores o su sistema 
de conexiones automáticas proporcionan un 
40% de tiempo de ahorro en la instalación.

SIMPLIFICANDO LA INSTALACIÓN
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La automatización de la gestión eléctrica de 
nuestros edificios proporciona beneficios de 
ahorro energético en proyectos de diferente 
escala.

Por ello, Zenit de Niessen presenta una gama 
de sensores KNX totalmente modulares que 
pueden ser aplicados con todos los marcos de 
la serie.

PROYECTOS KNX
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Nuestra serie se integra con free@home trans-
formando de forma inteligente tu hogar, optimi-
zando su uso y haciendo eficiente el consumo 
eléctrico.

El control de persianas, iluminación, calefacción, 
aire acondicionado o los sistemas de comunica-
ción forman parte de la propuesta de Zenit para 
espacios inteligentes.

FREE@HOME
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INTERRUPTORES

FUNCIÓN DE VOZ,  
DATOS E IMAGEN

CEM

SOLUCIONES  
HOTELERAS

LA SERIE MÁS COMPLETA  
Y POLIVALENTE

Por sus inagotables acabados, sus infinitas 
prestaciones y la sencillez en su instalación, 
Zenit se desmarca y representa el nivel más 
alto en funcionalidad y diseño.

Zenit alcanza la cima del diseño, la diversi-
dad, la polivalencia, las prestaciones y por 
supuesto, la comodidad al presentar todas 
las facilidades en su instalación.
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FUNCIONES
ELECTRÓNICAS

SOLUCIONES 
CARPINTERÍA

CARGADORES  
USB

HIT  
BY NIESSEN

SENSORES /  
ACTUADORES 
FREE@HOME SENSORES KNX

ZENIT ESTANCO  
SUPERFICIE / 

EMPOTRAR
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ACABADOS ZENIT

Blanco

Cristal Blanco

Cava

Antracita

Cristal  Negro

Cristal Perla
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Plata Pizarra

Acero Inoxidable Wengué

Cristal Champán Cristal Café
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Funciones para todos los espacios
La serie Zenit se puede instalar en cualquier lugar, en espacios que 
requieran nuevas soluciones, con todas las facilidades de instalación.

Más beneficios
• Bastidores de acero 
galvanizado con tratamiento 
anticorrosivo para asegurar la 
durabilidad de la instalación.

• Bastidores con perfiles 
superiores e inferiores 
para un posicionamiento 
rígido del mecanismo.

• Los bastidores se suministran 
por separado para poder crear 
la instalación a medida en 
función de las necesidades.

• Los mecanismos de Zenit 
han sido diseñado para poder 
ser montados y desmontados 
desde la parte frontal.

Menor consumo
• Las tapas son fáciles 
de desmontar, facilitando 
así el cambio del piloto de 
iluminación que se realiza 
desde la parte frontal.

• En Zenit hemos sustituido 
nuestro tradicional piloto de 
neón por un LED situado en el 
visor horizontal que emite una 
luz que facilita la orientación 
en la oscuridad. Este LED es 
más atractivo, consume menos 
energía y dura 10 años.

Mayor protección
• Los niños son realmente curiosos 
y especialmente con los objetos 
posicionados a una baja altura, como 
son en este caso las bases de enchufe.

• Todas las bases de enchufe de 
Zenit son equipadas con persianas 
para la protección de los niños, 
protegiendo a los más pequeños 
de cualquier descarga eléctrica.

3. Suelte el empujador y compruebe 
que el cable ha quedado bien fijado. 
Para desconectar el cable, presionar 
de nuevo el empujador y tirar del 
cable.

2. Presione el empujador  
e inserte el cable

1. Pele el cable unos 14mm.

Conexión automática

CLICK!

Hasta un 40% de ahorro
• Mecanismos con un sistema de 
conexión automática, proporcionando 
facilidad y hasta un 40% ahorro 
en el tiempo de instalación.

• Los interruptores Zenit son de 16A, ofrecen 
la mejor calidad y su modularidad permite 
reducir el número de referencias en stock.

• Mecanismo más robusto y compacto 
que se instala desde la parte frontal.

• Diseñado para que el mecanismo se sujete 
con firmeza, evitando problemas de holgura.

• Reducida profundidad, sólo 21mm, 
permite disponer de más espacio 
para la conexión de cables.

• Empujadores más grandes y 
suaves, haciendo la conexión 
automática más cómoda y segura.

• Fabricado con materiales de 
alta calidad y reciclables.
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Sistema de instalación fácil e intuitivo
Proporcionando un mayor rendimiento, confort y funcionalidad.

Composición base de enchufe 
en caja universal

Bastidor MarcoMecanismo/tapa

Composición interruptor + USB 
en caja rectangular

Bastidor MarcoMecanismo/tapa

Composición KNX y sensores free@home 
en caja universal

MarcoBastidor Mecanismo Tapa

Composición interruptor 
en caja universal

MarcoBastidor Mecanismo/tapa

Composición interruptor 
en caja rectangular

MarcoBastidor Mecanismo/tapa

Bastidor MarcoMecanismo/tapa

Composición interruptor + USB + base de enchufe 
en caja rectangular
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Embellecedor 1M,
BL, AN, CV, CR, VD

N2170

Tecla preparada
para símbolo

N2101.9

Tecla preparada
para símbolo

N2201.9

Embellecedor 2M
BL, AN, CV, CR, VD

N2270

Interrup. 
mono.
N2201

Conmutador
N2202

Pulsador 
norm. con 
pil. control
N2204.5

Pulsador 
timbre
N2204

Interrup. mono 
con pil. control

N2201.5

Interrup.
persianas
N2244.1

Pulsador 
persianas

N2244

Cruzamiento
N2210

Pulsador  
con rótulo
N2204.8

Interrup. tarjeta 
mecánico N2214.1

Recambio 
lampara LED
N2193

Interrup. bi.
N2201.2

Pulsador 
luz

N2204.2

Pulsador 
norm. cerrado

N2204.6

Pulsador sin
grabado
N2204.7

Conmutador
con pil. cont.

N2202.5

Kit lamparita
Conm-Cruza-Bipo.
N2192

Kit lamparita 
Interrup-Puls.
N2191

Interrup. 
llave

N2253 BL

Conmut. 
llave

N2253.1 BL

Pulsador 
llave

N2253.2

Pulsador
con 

tirador
N2248

Interrup.
mono.
N2101

Conmutador
N2102

Cruzamiento
N2110

Interrup. 
bi.

N2101.2

Pulsador 
timbre
N2104

Kit lamparita
Conm-Cruza-Bipo.

N2192

Kit 
lamparita

Interrup-Puls.
N2191

Pulsador 
luz

N2104.2

Pulsador 
norm. 

cerrado
N2104.6

Pulsador 
sin 

grabado
N2104.7

Interrup. 
mono.
con pil. 
control

N2101.5

Conmutador
con 

piloto
N2102.5

Pulsador
con 

piloto 
control

N2104.5

Conmut. 
llave

N2153.1 Pulsador
con tirador

N2148

Mecanismos Completos con Placa Incorporada

Embellecedor Pictogramas
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Mecanismos Insertables

Pictogramas:
-Llave N2004.1
-Ventilador N2004.2
-Baño N2004.3
-Servicio de habit. N2004.4
-Enfermera N2004.5
-Punto N2004.6

2 Módulos Mecanismos N22001 Módulo Mecanismos N2100
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Enchufe SCHUKO 2P+T
N2288.2

Enchufe SCHUKO
pro. inf. N2288

Base enchufe
Universal

N2239

Base enchufe
Brittish Standard N2237

Base enchufe  
2P+T Euroamericana 

N2238

Enchufe mixto
N2135

Bipolar con tierra
mexicano N2128

Bipolar con tierra
tipo italiano

N2133

Bipolar con tierra 
italiana 19 mm

N2133.1

Bipolar con tierra 
brasileña
N2136

Bipolar con tierra 
brasileña 20 A

N2136.2

Enchufe SCHUKO
conex auto. N2288.6

Enchufe SCHUKO
con tapa N2288.1

Enchufe francés
N2287

Enchufe bipolar
N2203

Enchufe SCHUKO
circuitos espec.

N2288 NA

Enchufe SCHUKO
circuitos espec.

N2288 RJ

Enchufe SCHUKO
circuitos espec.

N2288 VD

Enchufe francés
circuitos espec. 

N2287 RJ

Tapa ciega
N2100

Portafusibles
N2108

Zumbador
N2119

Salida de cable
N2107

Tapa ciega
N2200

Salida de cable
N2207

Portafusibles
N2208

Zumbador
N2219

Protección magnet. y dif
N2234.1, N2234.2, N2234.3

Toma teléfono
6 y 8 cont.

2017.2 y 2017.3
toma RJ45

2018.5, 2018.6, 
2018.5 F, 2018.6 F, 
2018.5 S y 2018.6 S

Toma de TL 6, cont  
N2117.6

Toma TV tipo F
N2150

Toma TV tipo M
N2150.7

Toma de TL6 cont.
N2217.6

Toma tlf. 
6 y 8 cont. 

2017.2 y 2017.3
toma RJ45 

2018.5 y 2018.6

Toma TV-R/SAT
N2251.3, N2251.7, N2251.8

Soporte conectores
2018 y 2018.8

Tapa conect. inf.
N2118.1

Soporte informático
2018 y 2018.8

Tapa plana 
N2216.1, N2216.2, 
N2216.3, N2216.4

Tapa inclinada
N2216.5, N2216.6, N2216.7, N2216.8

Soporte informático
2016, 2016.1, 2016.2, 2016.3

Tapa 1 conector
N2218.1

Tapa 2 conectores
N2218.2

Interrup. 1/2 canales
N2221.2

Interrup. 2/4 canales
N2221.4

Interrup. 3/6 canales
N2221.6

Interrup.+IR 3/6 canales
N2221.7

Termostato
N2240.4

Detector de movimiento
N2241.4

Tapa Interrup. 
1/2 canales

SR-2-N2

Tapa detector  
movimiento
CP-MD-N2

Tapa detector  
movimiento Wireless

CP-MD-N2WL

Tapa termostato
CP-RTC-N2

Tapa termostato 
fancoil

CP-RTC-FC-N2

Tapa Interrup. 
2/4 canales

SR-4-N2

Señalizador
N2180 BL, RJ, VD

Señalizador Pase-Espere
N2280.4

Interruptor Pase-Espere con piloto
N2244.4

Interruptor 
servicio / 

no molestar
N2244.5

Señalizador RJ
En servicio LED

N2180.5

Cargador USB 0,75A
N2185

Cargador USB 2A
N2185.2

Señalizador RJ
No molestar LED

N2180.4

Reg. girat. LED
N2260.3

Reg. girat. flu.
N2260.9

Reg. de puls.
N2260

Reg. universal de
pulsación N2260.1

Reg. girat./puls.
N2260.2

Interrup. temp.
N2262

Interrup. temp.
triac N2262.1

Detector
movimiento

N2241

Interrup. persianas
N2261.2

Interrup. tarjeta electrónico
N2214.5

Cargador USB
N2285

Termostato
electrónico

N2240.5

Timbre electr.
N2224

Señalizador
N2280

Pase-espere
N2280.2

Balizado
N2281

Tapa módulo radio FM y mando distancia
N2268

Toma altavoz por borna
N2257.1

Tapa módulo entradas y salidas
N2268.3

Tapa radio amplificador
N2268.4

Tapa altavoz 2”
N2229

USB
N2155.8

USB hembra
N2155.9

HDMI hembra lat.
N2155.91

3RCA
N2155.3

Mini-jack
N2155.4

VGA
N2155.5

HDMI
N2155.6

HDMI hembra
N2155.7

HDMI hembra lat.
N2155.71

2RCA
N2155.2

Toma Fibra óptica SC
N2118.3

Aplicaciones
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Marcos Bastidores Cajas de 
empotrar

Zócalos de
superficie

Mecanismos de 
empotrar IP55

Cajas de superficie

Carpintería y mobiliario
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Soporte perfil DIN

Marcos IP55

Marco 2 comb. 2M
N2272

Marco 3 comb. 2M
N2273

Marco 4 comb. 2M
N2274

Placa embellecedora 12 módulos
T1272

Placa embellecedora 18 módulos
T1273

Placa embellecedora 24 módulos
T1274

Marco 2M
N2271

Marco 1M
N2171

Marco rectangular 3M
N2473

Marco rectangular 1M
N2471

Marco rectangular 2M
N2472

Marco 4 módulos
N2474

Marco 7 módulos
N2777

Bastidor sin garras 2V
N2272.9

Bastidor monocaja
N2473.9

Bastidor 4 módulos
N2474.9

Bastidor 7 módulos
N2777.9

Caja 7 módulos
1499.7

Caja de empotrar 12 módulos
T1092.1

Bastidor SIN garras
N2271.9

Suplemento
garras

N2071.8

Bastidor sin garras 3V
N2273.9

Bastidor CON garras
N2271.9G

Caja de empotrar 18 módulos
T1093.1

Caja de empotrar 24 módulos
T1094.1

Caja americana
499.3

Caja universal
999

Caja universal 
2 elem.
999.2

Caja universal 
multienlace
1099 / 1199

Caja 4 módulos
1499.4

Adaptador para tubo
N2999

Adaptador para tubo
N2999

Zócalo
N2993

Zócalo N2994

T1193

T1194

T1195

Zócalo
N2991.1

Zócalo 1 ventana 
8591 BL

Zócalo 2 ventanas 
8592 BL

Zócalo 3 ventanas 
8593 BL

Adaptador para tubo
N2999

Zócalo 
de superficie 
12 módulos

T1292

Zócalo 
de superficie
18 módulos

T1293

Zócalo 
de superficie
24 módulos

T1294
Soporte perfil DIN

N2692

Placa 1 ventana
N2671

Placa 
2 ventanas
N2671.2

Placa 2 módulos
N2672

Interruptor conmutador
estanco
N3002

Marco  
1 ventana y 2 módulos

N3271

Pulsador 
estanco
N3004

Marco 
2 ventanas y 4 módulos

N3272

Base enchufe  
Schuko estanco

N3088

Marco 
1 ventana y 3 módulos

N3373

Caja 2 módulos IP 55
N3291

Caja 3 módulos IP 55
N3391

Caja 2 módulos IP 40
N3291.1

Caja 3 módulos IP 40
N3391.1

Caja 4 módulos IP 40
N3292.1

Caja 6 módulos IP 40
N3293.1

Caja 6 módulos IP 55
N3293

Base enchufe Schuko estanco
N3208

Pulsador estanco
N3204

Interruptor conmutador estanco
N3202

Caja 4 módulos IP 55
N3292

Garras 
elásticas
N2071.9
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Composición KNX Interruptor

Bastidor MarcoMecanismo Tapa

La tecnología KNX está disponible desde hace 20 años y gra-
cias a la experiencia acumulada durante este tiempo, lanza-
mos los nuevos sensores KNX de la serie Zenit.

Esta experiencia se refleja en el diseño, la amplia funcionalidad 
con nuevas funciones que ofrecen los nuevos sensores, intui-

tivos y fáciles de utilizar gracias, por ejemplo, a los LED’s RGB 
o al acoplador al bus integrado.

Una serie totalmente implantada en el mercado y que comple-
ta su gama aún más con funciones cada vez más avanzadas.

Composición Base de enchufe

Bastidor MarcoMecanismo/tapa

Composición Interruptor

MarcoBastidor Mecanismo/tapa

Zenit presenta un sistema de instalación fácil e intuitivo, aportando 
máximos valores en prestaciones, comodidad y funcionalidad.

Serie Zenit

Sensores KNX. Productos de accionamiento
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Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
monopolar

N2101 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Iluminable con lámpara 
LED ref. N2191.

Interruptor 
bipolar

N2101.2 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Iluminable con lámpara 
LED ref. N2192.

Conmutador N2102 BL
AN
PL
CV

Cruzamiento N2110 BL
AN
PL
CV

Interruptores Pulsadores

Descripción Código Datos técnicos

Pulsador 
con símbolo 
timbre

N2104 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
Iluminables con lámpara 
LED ref. N2191.

Pulsador con 
símbolo luz

N2104.2 BL
AN
PL
CV

Pulsador 
normalmente 
cerrado sin 
grabado

N2104.6 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
No iluminable

Pulsador sin 
grabar

N2104.7 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
Iluminable con lámpara 
LED ref. N2191

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
monopolar

N2101.5 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~ 
Con lámpara 
incorporada LED  
ref. N2192.

Conmutador N2102.5 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~ 
Con lámpara 
incorporada LED  
ref. N2191.

Pulsador N2104.5 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
Con lámpara 
incorporada LED  
ref. N2192.

Interruptores con piloto de control

Descripción Código Datos técnicos

Tecla 
preparada 
para símbolo

N2101.9 BL
AN
PL
CV

Adaptado para los 
símbolos N2004.X.
Válido para mecanismos 
N2101.X, N2102.X, 
N2110 y N2104.X.
Para colocar en tecla 
N2X01.9X

Símbolo llave N2004.1

Símbolo 
ventilador

N2004.2

Símbolo baño N2004.3

Símbolo 
servicio

N2004.4

Símbolo 
enfermera

N2004.5

Símbolo punto N2004.6

Símbolos

Lámparas LED

Descripción Código Datos técnicos

Kit iluminación 
LED para 
interruptores 
monopolares 
y 
pulsadores

N2191 VD 110 - 220 V~ 
Cuerpo en blanco 
marcado frontalmente en 
color verde.
Conexión automática.
Se suministra con un visor 
de 1 módulo y otro  
de 2 módulos.
Consumo <0,5 mA.

Kit iluminación 
LED para 
interruptores 
bipolares, 
conmutadores 
y 
cruzamientos

N2192 RJ 110 - 220 V~
Cuerpo en blanco 
marcado frontalmente en 
color rojo.
Conexión automática.
Se suministra con un visor 
de 1 módulo y otro de 2 
módulos.
Consumo <0,5 mA.

Embellecedores

Descripción Código Datos técnicos

Embellecedor 
para tecla de 
1 módulo

N2170 BL
AN
CV
CR 
VD

Embellecedores 
adaptables a las teclas 
N2101.X, N2102.X, 
N2110 y N2104.X.
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Descripción Código Datos técnicos

Tapa ciega N2100 BL
AN
PL
CV

Salida de 
cable

N2107 BL
AN
PL
CV

Con brida de fijación del 
cable.

Portafusibles N2108 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Para fusibles calibrados
medidas: Ø 6 x 24 mm.
Fusibles ref. 6.1 (6A), 10.1 
(10A) y 16.1 (16A)

Zumbador N2119 BL
AN
PL
CV

125 - 250 V~ ; 8 VA
Tono regulable.
Potencia acústica a 1 m: 
75 dB.

Varios

Bases de enchufe

Descripción Código Datos técnicos

Bipolar 
Euroamericana

N2135 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~.
Tipo A+C: 2P (sin tierra) / 
NEMA 1-15R. 
Conexión por tornillo.
Solo para exportación.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bipolar 
con tierra 
mexicana

N2128 BL
AN
PL
CV

15 A ; 127 V~
Tipo B: 2P+T / NEMA 
5-15R.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportación.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bipolar con 
tierra italiana 
19-26 mm

N2133 BL
AN
PL
CV

16 A ; 127 - 250 V~ ;  
50 - 60 Hz.
Tipo L: 2P+T /P17/11
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportación.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bipolar con 
tierra italiana 
19 mm

N2133.1 BL
AN
PL
CV

10 A ; 127 - 250 V~ ;  
50 - 60 Hz.
Tipo L: 2P+T /P11.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportación.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bipolar con 
tierra brasileña

N2136 BL
AN
PL
CV

10 A ; 110 - 250 V~ ;  
50 - 60 Hz.
Tipo N: 2P+T.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportación.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bipolar con 
tierra brasileña 
20 A

N2136.2 BL
AN
PL
CV

20 A ; 110 - 250 V~ ;  
50 - 60 Hz.
Tipo N: 2P+T.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportacion.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Descripción Código Datos técnicos

Conmutador 
de llave de 3 
posiciones

N2153.1 BL
AN
PL
CV

5 A ; 220 V~
Extracción de la llave en las 
tres posiciones. Indicado 
para persianas, etc.
Misma llave para las 
cerraduras de pedido 
único.

Conmutador de llave

Descripción Código Datos técnicos

Pulsador de 
tirador

N2148 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Longitud del cordón 
tirador: 2 mts.
Contacto normalmente 
abierto.

Pulsador de tirador
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Descripción Código Datos técnicos

Señalizador 
luminoso por 
LED

LED blanco N2180 BL

230 V~ ; 50 Hz.
Flujo luminoso > 2 
lúmenes a 1 metro.
Iluminación por LED.

LED rojo N2180 RJ

LED verde N2180 VD

Sistemas de señalización

Descripción Código Datos técnicos

Cargador 
USB

N2185 BL
AN
PL
CV

Tensión de entrada: 
100 - 240 Vac ±10%;  
50 / 60 Hz.
Corriente de entrada:  
0,12 A  
(con carga máxima).
Tensión de salida:  
5 Vdc ±5%.
Corriente de salida:  
750 mA.
Consumo de energía en 
“stand-by”:  
<= 0,3W@230Vac.
Eficiencia energética:  
>= 66%.
Temperatura: 0.C to 45.C.

Cargador 
USB 2A

N2185.2 BL
AN
PL
CV

Tensión de entrada:  
100 - 230 Vac ±10%; 
50/60 Hz.
Corriente de entrada:  
0,2 A (con carga máxima).
Tensión de salida:  
5 Vdc ±5%.
Corriente de salida:  
2.000 mA.
Consumo de energía en 
“stand-by”:  
<= 0,01W@230Vac.
Eficiencia energética:  
>= 79%.
Temperatura: 0.C to 45.C.

Cargador USB

Descripción Código Datos técnicos

Toma de 
teléfono
RJ12

N2117.6 BL
AN
PL
CV

6 contactos
Valido para Jack de  
2, 4 y 6 contactos
Conexion por tornillos

Descripción Código Datos técnicos

Toma fibra 
óptica SC

N2118.3 BL
AN
PL
CV

Pérdida de inserción (IL) 
<=0.3dB para SM y MM.
Durabilidad (500 
acoplamientos): 0.2dB 
max. incremento.
Fuerza de retirada (g/f): 
100300.
Temperatura de 
funcionamiento:  
-40ºC to +85ºC.
Cumple con IEC874-14 y 
IEC874-19.

Tomas de teléfono y datos

Descripción Código Datos técnicos

Toma TV 
final sencilla 
tipo M

N2150.7 BL
AN
PL
CV

Toma final para instalar 
la configuración estrella 
(sin resistencia RFL).
Tipo M - 9,52 mm. 
Macho.
Para cable coaxial  
75 Ohms.
Rango de frecuencia: 
5 - 2.400 Mhz.
Atenuación de conexión: 
1 dB.
Desacoplo: >16 dB.
Pérdida de retorno: >7,6 dB.

Toma TV 
final sencilla 
tipo F

N2150 BL
AN
PL
CV

Toma final sin filtro
Tipo F 
Para cable coaxial  
75 Ohms.
Rango de frecuencia: 
0 - 2.000 Mhz.
Potencia de trabajo:  
250 VRMS max.
Potencia dieléctrica de 
soporte: 500 VRMS min.
Resistencia de contacto:
- 5 mΩ max.  
 (contacto central).
- 2 mΩ max.  
 (contacto exterior).
Resistencia de 
asilamiento:  
1.000 MΩ min

Tomas de televisión
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Soportes conectores VDI

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 
soportes de 
conectores 
informáticos

N2118.1 BL
AN
PL
CV

Para tomas y soportes 
ref. 2017.2, 2017.3, 2018, 
2018.5, 2018.6 y 2018.8

Descripción Código Datos técnicos

Soporte para 
conectores 
informáticos 
RJ45

2018 Para anclajes tipo 
keystone AMP,  
BranD-Rex, Openet-ics, 
THT Leviton, Krone
Tapa ref. N2118.1

Soporte para 
conectores 
informáticos 
RJ45

2018.8 -Avaya Lucent- 
Technologies (AT&T)
Tapa ref. N2118.1

Toma de 
teléfono  
6 contactos

2017.2 Conector RJ12 con  
6 contactos válidos por 
jack de 2,4 y 6 contactos
según RD 279/1999(ICT)
Tapa ref. N2118.1

Toma de 
teléfono  
8 contactos 
RJ 45 
Categoría 3

2017.3 Conector RJ45 con  
8 contactos.
Tapa ref. N2118.1

Conector 
hembra 
informático 
RJ45,  
8 contactos.
Categoría 5E 
(mejorada) UTP

2018.5 Rango de frecuencia:  
1 - 160 MHz.
Velocidad de transmisión: 
1,2 Gb / seg.
Tapa ref. N2118.1

Conector 
hembra 
informático 
RJ45,
8 contactos.
Categoría 6 UTP

2018.6 Rango de frecuencia:  
1 - 300 MHz.
Velocidad de transmisión:  
4,8 Gb / seg.
Tapa ref. N2118.1
Clipado de cables sin 
herramienta
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Tomas VDI

Descripción Código Datos técnicos

Toma 2RCA N2155.2 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 2x RCA 
(Rojo / Blanco).
Trasera: Conexión por 
tornillos (4 cables).

Toma 3RCA N2155.3 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 3x RCA 
(Rojo / Blanco/Amarillo).
Trasera: Conexión por 
tornillos (6 cables)

Toma  
Mini-jack

N2155.4 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x Mini-
jack (3,5 mm. stéreo).
Trasera: Conexión por 
tornillos (3/4 cables)

Toma VGA N2155.5 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x VGA 
(DE-15 pines).
Trasera: Conexión por 
tornillos (15 cables)

Toma HDMI N2155.6 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x 
HDMI (Tipo A).
Trasera: Conexión por 
tornillos (20 cables).

Toma HDMI 
hembra-hembra

N2155.7 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x 
HDMI (Tipo A).
Trasera: Conector 1x 
HDMI (Tipo A) a 90º.
No compatible con T1000.
Ver esquemas y 
dimensiones para 
determinar compatibilidad 
con cajas y modo de 
instalación.

Toma HDMI 
hembra-hembra 
con latiguillo

N2155.71 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x 
HDMI (Tipo A).
Trasera: Conector 1x 
HDMI (Tipo A) con 20cm 
latiguillo.
Compatible con T1000.

Descripción Código Datos técnicos

Toma USB N2155.8 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x USB 
2.0 (Tipo A).
Trasera: Conexión sin 
tornillo (5 cables).

USB  
hembra-hembra

N2155.9 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x  
USB 2.0 (Tipo A)
Trasera: Conector 1x  
USB 2.0 (Tipo A) a 90º.
No compatible con T1000.
Ver esquemas y 
dimensiones para 
determinar compatibilidad 
con cajas y modo de 
instalación.

USB  
hembra-hembra 
con latiguillo

N2155.91 BL
AN
PL
CV

Frontal: Conector 1x 
USB 2.0 (Tipo A).
Trasera: Conector 1x 
USB 2.0 (Tipo A) con 
20cm latiguillo
Compatible con T1000.
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Interruptores 

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
monopolar

N2201 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Iluminables con lámparas 
LED ref. N2191.

Interruptor 
bipolar

N2201.2 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Iluminables con lámparas 
LED ref. N2192.

Conmutador N2202 BL
AN
PL
CV

Cruzamiento N2210 BL
AN
PL
CV

Interruptores con piloto de control

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
monopolar

N2201.5 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~ 
Con lámpara incorporada 
LED ref. N2192

Conmutador N2202.5 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~ 
Con lámpara incorporada 
LED ref. N2191

Pulsador N2204.5 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
Con lámpara incorporada 
LED ref. N2192

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
mecánico de 
tarjeta

N2214.1 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Con lámpara incorporada, 
ref. N2193 NG
Válido para tarjeta de 
hasta 54 mm. de anchura

Interruptor 
tarjeta con 
temporización 
a la 
desconexión

N2214.5 BL
AN
PL
CV

127 V~ ; 60 Hz
230 V~ ; 50 Hz

  
3000 W / VA a 230 Vac

 1300 VA a 230 Vac
Dispone de un LED 
de iluminación para 
orientación nocturna
Temporización a la 
desconexión: 5 - 90 seg.
Tarjetas hasta 54 mm. de 
anchura

Interruptores de tarjeta

Descripción Código Datos técnicos

Pulsador 
con símbolo 
timbre

N2204 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Iluminables con lámparas 
LED ref. N2191.

Pulsador con 
símbolo luz

N2204.2 BL
AN
PL
CV

Pulsador 
normalmente 
cerrado sin 
grabado

N2204.6 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
No iluminable

Pulsador sin 
grabar

N2204.7 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~ 
Iluminables con lámparas 
LED ref. N2191.

Pulsador con 
rótulo

N2204.8 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Iluminables con lámparas 
LED ref. N2191
Con etiqueta para rotular

Pulsadores
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Símbolos

Descripción Código Datos técnicos

Doble 
pulsador para 
persianas

N2244 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Protección de subida y 
bajada

Doble 
interruptor 
para 
persianas.

N2244.1 BL
AN
PL
CV

16 AX ; 250 V~
Protección de subida y 
bajada

Interruptor 
para 
persianas 
electrónico

N2261.2 BL
AN
PL
CV

127 V~ ; 60 Hz
230 V~ ; 50 Hz
700 W / VA a 230 Vac
Tres modos de
funcionamiento: Persiana
(PERS), Lamas (LAM),
Centralización (CEN)
Bornas de conexión a 
pulsador de persianas 
(N2244)

Pulsador/interruptor para persianas

Descripción Código Datos técnicos

Pulsador de 
tirador

N2248 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Longitud del cordón 
tirador: 2 mts.

Pulsador de tirador

Descripción Código Datos técnicos

Tecla 
preparada 
para símbolo

N2201.9 BL
AN
PL
CV

Adaptado para los 
símbolos N2004.X.
Para mecanismos ref. 
N2201.X, N2202.X, 
N2110 y N2204.X.

Símbolo  
llave

N2004.1

Símbolo 
ventilador

N2004.2

Símbolo  
baño

N2004.3

Símbolo 
servicio

N2004.4

Símbolo 
enfermera

N2004.5

Símbolo  
punto

N2004.6

Interruptores de llave

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor de 
llave de
2 posiciones

N2253 BL 5 A ; 125 - 250 V~
Extracción de la llave en 
las dos posiciones.
Indicado para alarmas, etc.
Llave exclusiva para cada 
cerradura.

Conmutador 
de llave de
3 posiciones

N2253.1 BL 150 mA ; 250 V~
Extracción de la llave en 
posición de reposo “O”.
Indicada para persianas, etc.
Llave exclusiva para cada 
cerradura.

Pulsador de 
llave de
2 posiciones

N2253.2 BL 5 A ; 125 - 250 V~
Extracción de la llave en 
posición de reposo.
Indicado para alarmas, etc.
Llave exclusiva para cada 
cerradura.

Tapa ciega / Salida de cable

Descripción Código Datos técnicos

Tapa ciega N2200 BL
AN
PL
CV

Salida de 
cable

N2207 BL
AN
PL
CV

Con brida de fijación del 
cable.
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Descripción Código Datos técnicos

Bipolar con 
T.T. Schuko 
completa

N2288.2 BL 16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.
Mecanismo completo con 
marco básico.
Mecanismo completo con 
marco básico.

Base de enchufe con marco incorporado

Descripción Código Datos técnicos

Embellecedor 
para tecla de 
2 módulos

N2270 BL
AN
CV
CR
VD

Embellecedores 
adaptables a las teclas 
N2201.X, N2202.X, 
N2210 y N2204.X.

Embellecedores

Interruptor magnetotérmico y diferencial

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor  
de 6 A

N2234.1 BL
AN
PL
CV

230 V~
IΔn = 10 mA
Inominal = 6A
No válido para soportes 
N2672 y N2692

Interruptor  
de 10 A

N2234.2 BL
AN
PL
CV

230 V~
IΔn = 10 mA
Inominal = 10A
No válido para soportes 
N2672 y N2692

Interruptor  
de 16 A

N2234.3 BL
AN
PL
CV

230 V~
IΔn = 10 mA
Inominal = 16A
No válido para soportes 
N2672 y N2692

Portafusibles

Descripción Código Datos técnicos

Portafusibles N2208 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Para fusibles calibrados
medidas: Ø 6 x 24 mm.

Lámparas LED

Descripción Código Datos técnicos

Kit iluminación 
LED para 
interruptores 
monopolares 
y pulsadores

N2191 VD 110 - 220 V~ 
Conexión automática.
Se suministra con un visor 
de 1 módulo y otro  
de 2 módulos.
Consumo <0,2 mA.
Especialmente indicado 
para lámparas de bajo 
consumo y LED.

Kit iluminación 
LED para 
interruptores 
bipolares, 
conmutadores 
y cruzamientos

N2192 RJ 110 - 220 V~
Conexión automática.
Se suministra con un visor 
de 1 módulo y otro  
de 2 módulos.
Consumo <0,2 mA.
Especialmente indicado 
para lámparas de bajo 
consumo y LED.

Recambio 
lámpara LED 
verde para 
interruptor de 
tarjeta

N2193 NG 0,7 mA a 250 V~
Permite la reposición 
frontal de la lámpara de 
orientación nocturna del 
interruptor de tarjeta  
ref. N2214.1 XX.
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Descripción Código Datos técnicos

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko

N2288 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko para 
circuitos 
especiales

N2288 NA 16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko para 
circuitos 
especiales

N2288 RJ 16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko para 
circuitos 
especiales

N2288 VD 16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko con 
tapa

N2288.1 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.
Tapa con sujección. 
Pensado para lugares 
próximos a fuentes de 
suciedad como cocinas.
Apertura de la tapa 180º

Bipolar con 
T.T. lateral 
Schuko 
automático

N2288.6 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Conexión rápida sin 
tornillos. 
Cada borna admite cable 
flexible hasta  
2 x 2,5 mm2 o hilo rígido 
hasta 2 x 4 mm2.
Reduce los tiempos de 
instalación en un 40%.
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios

Descripción Código Datos técnicos

Base de 
enchufe 
British 
Standard

N2237 BL
AN
PL
CV

13 - 15 A ; 127 - 220 V~
Protección infantil.
Solo para exportación.
Tipo G: 2P+T.
Sin interruptor.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportacion.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Base de 
enchufe 2P+T 
Euroamericana

N2238 BL
AN
PL
CV

13 - 15 A ; 127 - 220 V~ 
Tipo B+C: 2P+T / NEMA 5-15R
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportacion.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Base de 
enchufe 
universal

N2239 BL
AN
PL
CV

Tipo múltiple: 2P+T. (Tipo 
C, B, D(5A),G, M, I. No 
para Tipo M ISA)
Sin interruptor
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportacion.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Base duplex 
de enchufe 
2P+T 
Euroamericana

N2338 BL
AN
PL
CV

13 - 15 A ; 127 - 220 V~
Tipo B+C: 2P+T / NEMA 
5-15R
Anchura 3 módulos.
Protección infantil.
Conexión por tornillo.
Solo para exportacion.
Según el REBT no se 
puede instalar en España.

Bases de enchufe Bases de enchufe

Descripción Código Datos técnicos

Bipolar normal 
europea

N2203 BL
AN
PL
CV

16 A / 250 V~
Solo PARA REPOSICIÓN.
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar 
normal con 
T.T. sistema 
francés

N2287 BL
AN
PL
CV

16 A / 250 V~
T.T. de espiga saliente. 
Para conexión polarizada
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Bipolar con 
T.T. sistema 
francés para 
circuitos 
especiales

N2287 RJ 16 A ; 250 V~
T.T. de espiga saliente.
Para conexión polarizada
Con sistema de seguridad 
que impide contactos 
directos involuntarios.

Zenit 39

Zenit



Descripción Código Datos técnicos

Cargador 
USB

N2285 BL
AN
PL
CV

Tensión entrada:
100 - 240 V AC ± 10%
Frecuencia entrada: 50 - 60 Hz
Corriente entrada: 0,20 A AC
Tensión salida: 5V DC +5 /-5%
Corriente salida: 1500 mA

Cargador USB

Control de climatización

Timbre / Zumbador

Descripción Código Datos técnicos

Timbre 4 
melodías

N2224 BL
AN
PL
CV

230 V~
4 melodías.
Potencia acústica a  
1 m, con tapa montada: 
72 dB

Zumbador N2219 BL
AN
PL
CV

125 - 250 V~ ; 8 VA
Tono regulable. 
Potencia acústica a  
1 m.: 76 dB

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 
termostato 
digital

N2240.5 BL
AN
PL
CV

Para termostato ref. 
8140.5

Descripción Código Datos técnicos

Termostato 
digital

8140.5 230 V~ ; 50 Hz.
Con memoria no volátil.
Salida libre de tensión (NA).
Carga máxima: 
3A cos ϕ = 0,5.
Modos de actuación:
 1) Histéresis: 0,5º C
 2) Ancho de pulsos:

±4º C respecto a la 
temperatura de consigna.

Consumo <1 W
Temperatura de uso: 0ºC a 50ºC
Iluminación permanente. 
Tapas ref. N2240.5
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Tomas de televisión

Descripción Código Datos técnicos

Toma  
TV-R / SAT 
única

N2251.3 BL
AN
PL
CV

Instalación en estrella (sin 
resistencia de cierre).
Toma especial para 
Centralizaciones de 
Mando.

Toma  
TV-R / SAT 
final

N2251.7 BL
AN
PL
CV

Toma final para instalación 
en serie o casada.
Toma especial para 
Centralizaciones de 
Mando.

Toma  
TV-R / SAT 
intermedia

N2251.8 BL
AN
PL
CV

Toma intermedia para 
instalación en serie o 
cascada.
Toma especial para 
Centralizaciones de 
Mando.

Descripción Código Datos técnicos

Toma TV final 
tipo M

N2250.7 BL
AN
PL
CV

Toma final para instalar la 
configuración estrella (sin 
resistencia RFL).
Tipo M - 9,52 mm. 
Macho.
Para cable coaxial  
75 Ohms.
Rango de frecuencia:  
5 - 2.400 Mhz.
Atenuación de conexión: 
1 dB.
Desacoplo: >16 dB.
Pérdida de retorno:  
>7,6 dB.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa toma 
TV / R

N2250.8 BL
AN
PL
CV

Para tomas ref. 8150, 
8150.3, 8150.7 y 8150.8.
Tapas preparadas para 
sujetar el marco a la 
pared.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa toma
TV-R / SAT

N2250.1 BL
AN
PL
CV

Para tomas ref. 8151.3, 
8151.7 y 8151.8.
Tapas preparadas para 
sujetar el marco a la 
pared.

Descripción Código Datos técnicos

Toma TV-R
resistiva sin 
filtro

8150 Toma final
Instalación en derivación/
estrella
Tapa ref. N2250.8

Toma TV-R 
resistiva con 
filtro 

8150.3 Toma TV-R compatible con 
CATV. Toma final.
Instalación en derivación/
estrella
Tapa ref. N2250.8

Toma TV-R
inductiva  
intermedia

8150.7 Desde la 2ª hasta la 4ª.
Instalación en serie/cascada
Tapa ref. N2250.8

Toma TV-R
inductiva 
inicial

8150.8 Desde la 5ª hasta la 9ª.
Instalacion en serie/cascada
Tapa ref. N2250.8

Descripción Código Datos técnicos

Toma  
TV-R / SAT 
única

8151.3 Instalación en estrella
(sin resistencia de cierre).
Tapa ref. N2250.1

Toma  
TV-R / SAT 
final

8151.7 Toma final para instalación en 
serie o cascada.
Tapa ref. N2250.1

Toma  
TV-R / SAT  
intermedia

8151.8 Toma intermedia para  
instalación en serie o cascada.
Tapa ref. N2250.1
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Tomas de teléfono

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 1 
soporte

N2218.1 BL
AN
PL
CV

Para conectores y 
soportes ref. 2017.2, 
2017.3, 2018, 2018.5, 
2018.6 y 2018.8

Tapa para 2 
soportes

N2218.2 BL
AN
PL
CV

Para conectores y 
soportes ref. 2017.2, 
2017.3, 2018, 2018.5, 
2018.6 y 2018.8

Descripción Código Datos técnicos

Toma teléfono 
RJ12

N2217.6 BL
AN
PL
CV

6 contactos
Valido para Jack de  
2, 4 y 6 contactos
Conexion por tornillos

Soportes conectores VDI

Descripción Código Datos técnicos

Soporte para 
conectores 
informáticos 
RJ45

2018 Para anclajes tipo 
keystone AMP, BRAND-
REX, OPENET-ICS, THT 
LEVITON, KRONE
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2

Soporte para 
conectores 
informáticos 
RJ45

2018.8 Avaya Lucent 
Technologies (AT&T)
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2

Toma de 
teléfono  
6 contactos

2017.2 Conector RJ12 con  
6 contactos para jack de 
2, 4 y 6 contactos
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2

Toma de 
teléfono  
8 contactos 
RJ 45 
Categoría 3

2017.3 Conector RJ45 con  
8 contactos para jack de 
8 contactos
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2

Conector 
hembra 
informático 
RJ45,  
8 contactos.
Categoría 5E 
(mejorada) UTP

2018.5 Rango de frecuencia:  
1 - 160 MHz.
Velocidad de transmisión:  
1,2 Gb / seg.
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2

Conector 
hembra 
informático 
RJ45,
8 contactos.
Categoría 6 UTP

2018.6 Rango de frecuencia:  
1 - 300 MHz.
Velocidad de transmisión:  
4,8 Gb / seg.
Tapas ref. N2218.1 y 
N2218.2
Clipado de cables sin 
herramienta
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Soportes informáticos

Descripción Código Datos técnicos

Tapa plana 1 
soporte sin 
persiana

N2216.1 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa plana 2 
soportes sin 
persiana

N2216.2 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa plana 1 
soporte con 
persiana

N2216.3 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa plana 2 
soportes con 
persiana

N2216.4 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa inclinada 
1 soporte sin 
persiana

N2216.5 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa inclinada 
2 soportes sin 
persiana

N2216.6 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1, 2016.2 y 2016.3

Tapa inclinada 
1 soporte con 
persiana

N2216.7 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1 ,2016.2 y 2016.3

Tapa inclinada 
2 soportes 
con persiana

N2216.8 BL
AN
PL
CV

Para soportes ref. 2016, 
2016.1 ,2016.2 y 2016.3

Descripción Código Datos técnicos

Soporte 
para sistema 
Keystone, 3M 
y AMP

2016 Para anclajes tipo 
Keystone.
Ref. tapas: N2216.X

Soporte 
para sistema 
Systimax

2016.1 Para anclajes tipo 
Systimax.
Ref. tapas: N2216.X

Soporte 
para sistema 
Panduit

2016.2 Para anclajes tipo 
Panduit.
Ref. tapas: N2216.X

Soporte para 
sistema R&M

2016.3 Para anclajes tipo R & M.
Ref. tapas: N2216.X
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Descripción Código Datos técnicos

Regulador 
electrónico de 
pulsación.

N2260 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 40 - 450 W

 40 - 400 VA. 
Con borna de control 
remoto para pulsadores 
convencionales (N2X04.X 
excepto N2X04.6) y visor 
de orientación nocturna.

Regulador 
universal de 
pulsación.

N2260.1 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 60 - 500 W

 60 - 400 VA
 60 - 500 VA

Borna de conexion a
pulsadores (N2X04.X 
excepto N2X04.6) y visor
de orientacion nocturna.
Proteccion de sobrecarga
y cortocircuito.
Piloto luminoso de 
orientación.

Descripción Código Datos técnicos

Regulador 
giratorio/
pulsación.

N2260.2 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 60 - 500 W

 60 - 400 VA
 60 - 500 VA

Permite controlar la 
regulación de forma 
giratoria y por pulsación.
Borna de control remoto 
para pulsadores auxiliares 
(N2X04.5).

Regulador
giratorio para 
LED

N2260.3 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 - 60 Hz
 10 - 250 W 

LEDi 2 - 100 W / VA 
(máx. 10 lámparas)
LEDi  4 - 100 W / VA 
(máx 10 lámparas). 
Utilizar exclusivamente 
transformador tipo L 
o LC, que permitan 
regularse por corte de red 
a principio de fase.
Transformador tipo C no 
está permitido.
Ajuste del valor mínimo de 
regulación.
Posibilidad de conexión a 
conmutador o cruzamiento.
Piloto luminoso de 
orientación.
Protección de sobrecarga 
y cortocircuito.

Regulador 
giratorio para 
fluorescentes

N2260.9 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 700 VA

Válido para fluorescentes 
con balasto electrónico 
regulable.
Tensión de control: 
1/10VDC, incluídos LED y 
fluorescentes
Corriente max. de control 
del balasto: 50 mA DC.

Reguladores electrónicos giratorios

Reguladores electrónicos de pulsación

Interruptor temporizado

Interruptor detector de movimiento

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
temporizado 
de relé

N2262 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 1000 W

 1000 VA cos ϕ = 0,6
 650 VA

Temporizador:  
10 seg. a 10 min.
Protección fusible T5A
Con borna de control 
remoto para pulsadores 
convencionales (N2X04.5) 
y visor de orientación 
nocturna.

Interruptor 
temporizado 
de triac

N2262.1 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 40 - 500 W

 40 - 400VA
Pequeños motores  
40 - 100 VA. Piloto 
luminoso de orientación. 
Temporizador:  
10 seg. a 10 min.

Fusible 
calibrado

T-5A Temporizado Ø 5 x 20

Descripción Código Datos técnicos

Detector de 
movimientos 
de empotrar

N2241 BL
AN
PL
CV

230 V~ ; 50 Hz
 1.800 W

  750 VA
  400 VA

Salida de relé libre de 
potencial: 2 bornes.
Controlable a través de 
pulsadores auxiliares 
(N2X04).
Umbral de luminosidad 
regulable.
Retardo de desconexión: 
10 seg.- 10 min.
Alcance de detección: 
max 5 metros en un 
ángulo de 110º.
Selector frontal para el 
modo de funcionamiento 
(siempre encendido, 
automático ó siempre 
apagado).
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Módulo radio despertador y mando Hit by Niessen

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 
módulo de 
entradas y 
salidas

N2268.3 BL
AN
PL
CV

Para módulo 9368.3

Descripción Código Datos técnicos

Módulo 
entrada/ 
salida USB y 
Bluetooth®

9368.3 Alimentado a través de los 
módulos 9368 o 9368.2.
Consumo máximo: 175 ~ 200 mA
Impedancia de auriculares:  
16 ~ 600 Ω (25 + 25 mW)
Módulo opcional para los 
módulos 9368 y 9368.2
Tapa ref. N2268.3

Módulo USB y Bluetooth® Hit by Niessen

Descripción Código Datos técnicos

Módulo radio 
despertador 
FM estéreo 
con RDS

9368 230 V~ ; ±15 % ; 50 - 60 Hz
Sintonizador de radio FM  
con RDS
Reloj despertador
Amplificador: 2 + 2 W; <1% 
distorsión (16 Ω)
Consumo máx: 100 mA
Imp. mínima altavoces:  
16 Ω (2 + 2 W audio)
Módulo 9368.3 opcional 
para dotar al módulo radio 
de conexión Bluetooth, 
toma USB y entrada y salida 
analógica con mini-Jack
Tapa ref. N2268

Mando a 
distancia de 
empotrar

9368.2 230 - 127 V~; ±15 %,  
50 - 60 Hz
Consumo máximo: 15 mA
Este módulo es necesario 
para el control del módulo de 
techo 9368.1.
La conexión entre los módulos 
9368.1 y 9368.2 se realiza de 
manera inalámbrica.
Módulo 9368.3 opcional para 
dotar al módulo de techo 
de toma USB y entrada y 
salida analógica con mini-
Jack (necesario cableado 
adicional).
Tapa ref. N2268

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 
módulo radio 
FM y mando 
a distancia de 
empotrar

N2268 BL
AN
PL
CV

Para módulos 9368 y 
9368.2
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Descripción Código Datos técnicos

Tapa módulo 
Bluetooth 
autónomo BL

N2268.4 BL
AN
PL
CV

Para módulo 9368.4

Descripción Código Datos técnicos

Módulo 
amplificador 
Bluetooth 
autónomo

9368.4 230 V~ ; ±10 % ; 50 - 60 Hz.
Módulo reproductor de audio 
a través de las entradas 
analógicas y Bluetooth®.
Entrada audio por jack frontal, 
Bluetooth® o terminales 
traseros (LIN-RIN) para señal 
audio TV u otras fuentes.
Salida amplificada por 
terminales R-L traseros u 
opcionalmente a amplificador 
externo (ref. 9335.X) para 
instalaciones de potencias 
superiores.
Amplificador: 2 + 2 W; <1% 
distorsión (16 Ω)
Consumo máx: 100 mA
Imp. mín. altavoces: 8-16Ω.
Para instalación multiroom 
con 9368.1.
Tapa ref. N2268.4.

Altavoz 2”

Módulo amplificador de sonido

Descripción Código Datos técnicos

Tapa para 
altavoz de 2”

N2229 BL
AN
PL
CV

Para altavoz ref. 9329

Descripción Código Datos técnicos

Unidad de 
conexión de 
altavoz

N2257.1 BL
AN
PL
CV

Frontal: 2 x terminales de 
altavoz (rojo/negro).
Trasera: 2 x terminales de 
tornillo.

Descripción Código Datos técnicos

Altavoz de 2” 9329 Montaje empotrado en caja 
universal.
Potencia máx. 2 W
Impedancia 16 Ω
Tapa ref. N2229
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Pilotos de balizado y sistemas de señalización

Descripción Código Datos técnicos

Señalizador 
luminoso 2 
módulos por 
LED

N2280 BL 230 V~ ; 50 Hz.
Flujo luminoso >  
2 lúmenes a 1 metro.
Iluminación por LED.

Señalizador 
pase-espere 
por LED

N2280.2 RJ / VD 230 V~ ; 50 Hz.
Flujo luminoso >  
2 lúmenes a 1 metro.
Iluminación por LED.

Señalizador 
RJ / No 
molestar LED

N2180.4 BL
AN
PL
CV

127 - 230 V~ ; 50-60 Hz.
Lámpara: LED blanca
Difusor rojo.
Flujo luminoso: > 2 
lúmenes a 1 m.
Símbolo “No molestar” (DND)
Para ser controlador por 
interruptor servicio/No 
molestar con interbloqueo 
ref. N2244.5 

Señalizador 
VD / En 
servicio LED

N2180.5 BL
AN
PL
CV

127 - 230 V~ ; 50-60 Hz.
Lámpara: LED blanca
Difusor verde.
Flujo luminoso: > 2 
lúmenes a 1 m.
Símbolo “Servicio” (MUR)
Para ser controlador por 
interruptor servicio/No 
molestar con interbloqueo 
ref. N2244.5 

Interruptor 
servicio / No 
molestar

N2244.5 BL
AN
PL
CV

16 A ; 250 V~
Teclas con internloqueo.
Tecla 1: Símbolo verde 
“Servicio” (MUR)
Tecla 2: Símbolo rojo  
“No molestar” (DND)
Para controlar los 
señalizadores N2180.4 y 
N2180.5 

Interruptor 
Pase-Espere 
con piloto

N2244.4 BL
AN
PL
CV

Para interior de 
habitación: pulsador 
No molestar / Servicio y 
timbre.

Señalizador 
Pase-Espere

N2280.4 BL
AN
PL
CV

Para exterior de 
habitación: señalización 
No molestar / Servicio.

Descripción Código Datos técnicos

Piloto de 
balizado

N2281 BL 230 V~ / 50 Hz.
Flujo luminoso > 2 
lúmenes a 1 metro.
Autonomía: 3 h.
1 h. a máxima iluminación 
y 2 h. a menor 
iluminación.
Batería de Níquel-
Metal-Hidruro (Ni-MH), 
de mínimo impacto 
medioambiental.

Descripción Código Datos técnicos

Rótulos de 
señalización 
Zenit

N2281.1 Para señalizadores  
ref. N2280BL,  
N2280.2 RJ / VD y 
N2281BL. 

EN

BLANCO
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Descripción Código Datos técnicos

Sensor KNX,
1/2 canales

6125/98-509 Pulsador configurable 
como 1 ó 2 canales.
Tapa ref. N2221.2

Descripción Código Datos técnicos

Sensor KNX,
2/4 canales

6126/98-509 Pulsador configurable 
como 2 ó 4 canales.
Tapa ref. N2221.4

KNX

Descripción Código Datos técnicos

Sensor KNX,
3/6 canales

6129/96-509 Pulsador configurable 
como 3 ó 6 canales.
Tapa ref. N2221.6

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
KNX 1/2 
canales

N2221.2 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa.
Para sensor  
ref. 6125/98-509

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
KNX 2/4 
canales

N2221.4 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa.
Para sensor  
ref. 6126/98-509

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
KNX 3/6 
canales

N2221.6 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa.
Para sensor  
ref. 6129/96-509

Descripción Código Datos técnicos

Sensor +
IR KNX,
3/6 canales

6129/98-509 Pulsador KNX 
configurable como 3 ó 6 
canales con receptor IR.
Tapa ref. N2221.7

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
interruptor +
IR KNX 3/6
canales

N2221.7 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa.
Para sensor  
ref. 6129/98-509

Descripción Código Datos técnicos

Termostato 
KNX con 
display

6124/98-509 Termostato para el
control de calefaccion y
refrigeracion (PI, PWM o
2 puntos), y control de
actuadores de Fan Coil
hasta 5 velocidades.
Tapa ref. N2240.4

Descripción Código Datos técnicos

Detector de 
movimiento 
KNX

6122/98-509 Detector de movimiento
Maximo de 4 canales.
Rango de deteccion:
frontal de 6 m, lateral
6m. Ángulo de
deteccion: 180..
Valor limite de iluminación: 
5 - 150 Lux.
Altura de montaje: 1,1 m.
Tapa ref. N2241.4

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
termostato
KNX

N2240.4 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa
Para termostatos  
ref. 6124/98-509

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
detector de
movimiento
KNX

N2241.4 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa
Para detectores  
ref. 6122/98-509

Descripción Código Datos técnicos

Símbolo botón
iluminación

6123/20-500 Para la identificación 
de las funciones 
configuradas
en los sensores de 
1/2, 2/4, 3/6 y 3/6 + IR 
canales.

Símbolo botón
persiana

6123/21-500

Símbolo botón
escena

6123/22-500

Descripción Código Datos técnicos

Símbolo botón
termostato

6123/23-500 Para la identificación 
de las funciones 
configuradas
en los sensores de 
1/2, 2/4, 3/6 y 3/6 + IR 
canales.

Símbolo botón
luz techo

6123/24-500

Símbolo botón
fan coil

6123/26-500
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Free@home

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
1/2 canales

SR-2-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 2 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-1.0.PB.1, SSA-F-
1.1.PB.1, SDA-F-1.1.PB.1 
y SBA-F-1.1.PB.1

Descripción Código Datos técnicos

Sensor  
free@home

SU-F-1.0.PB.1 Para transmitir comandos 
de encendido y apagado, 
regulacion y persianas a 
un actuador free@home.
Pilotos: LED a modo 
de luz de orientacion 
o como indicacion del 
estado de conmutacion.
Grado de proteccion: IP 20.
Temperatura de funcionamiento:
-5 ° C a 45 ° C.
Profundidad de montaje: 
9 mm
Tapa ref. SR-2-N2

Sensor free@
home 1/2 
canales.
Actuador 1
interruptor

SSA-F-1.1.PB.1 Actuador de 
conmutación integrado 
para conmutar cargas de 
127 / 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo 
de luz de orientación 
o como indicación del 
estado de conmutación.
Salidas: 1x contacto 
normalmente abierto, 
libre de potencial.
Tipo de carga: óhmica.
Corriente nominal: 10 A.
Tensión nominal: 230 V~.
Potencia nominal: 2300 W.
Tipo de carga: 
capacitiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal: 2300 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal: 2300 VA.
Tapa ref. SR-2-N2.

Sensor free@
home 1/2 
canales.
Actuador 1
regulador

SDA-F-1.1.PB.1 Actuador de regulación 
universal para regular 
cargas de 230 V~.
Control de LEDs, 
lámparas incandescentes, 
lámparas halógenas 
de 230 V, lámparas 
halógenas de baja tensión 
con transformadores 
electrónicos o 
convencionales y 
lámparas de bajo 
consumo regulables.
Para renovación de LEDs 
regulables (LEDi).
Función regulador pre-
configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control: 
contactos táctiles  
arriba/abajo.
Pilotos: LED a modo 
de luz de orientación 
o como indicación del 
estado de conmutación.
Salidas: 1x canal de 
regulación.
Tipo de carga: lámparas 
incandescentes a 230 
V y lámparas halógenas 
de baja tensión 
con transformador 
convencional o electrónico.
Potencia nominal:  
10 - 180 W / VA.
Tipo de carga: LEDi 
y lámparas de bajo 
consumo.
Potencia nominal:  
2 - 80 W / VA
Tapa ref. SR-2-N2.
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Free@home

Descripción Código Datos técnicos

Sensor free@
home 1/2 
canales.
Actuador 1 
persiana

SBA-F-1.1.PB.1 Actuador de persianas 
integrado para controlar 
persianas o toldos.
Función persiana  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control: 
contactos táctiles  
arriba / abajo.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto de
conmutación 
normalmente abierto, 
potencial limitado.
Tipo de carga:  
control de persianas.
Corriente nominal: 4 A.
Tensión de salida:  
230 V~.
Potencia nominal:  
920 VA.
Tapa ref. SR-2-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Sensor  
free@home

SU-F-2.0.PB.1 Para transmitir comandos
de encendido y apagado,
regulacion y persianas a 
un actuador free@home.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Tapa ref. SR-4-N2

Sensor free@
home 2/4 
canales.
Actuador 1 
interruptor

SSA-F-2.1.PB.1 Actuador de 
conmutación integrado 
para conmutar cargas de 
127/230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control:
contactos táctiles  
arriba / abajo.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto 
normalmente abierto, 
libre de potencial.
Tipo de carga: óhmica.
Corriente nominal:  
10 A.
Tensión nominal:  
230 V~.
Potencia nominal:  
2300 W.
Tipo de carga: capacitiva.
Corriente nominal:  
10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Tapa ref. SR-4-N2. 

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
1/2 canales

SR-2-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 2 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-1.0.PB.1, SSA-F-
1.1.PB.1, SDA-F-1.1.PB.1 
y SBA-F-1.1.PB.1

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
2/4 canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1, SSA-
F-2.1.PB.1, SSA-F-
2.2.PB.1, SDA-F-2.1.PB.1 
y SBA-F-2.1.PB.1
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Free@home

Descripción Código Datos técnicos

Sensor free@
home 2/4 
canales.
Actuador 2
interruptores

SSA-F-2.2.PB.1 Actuador de 
conmutación integrado 
para conmutar cargas de 
127 / 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 2x contacto 
normalmente abierto, 
libre de potencial.
Tipo de carga: ohmica.
Corriente nominal: 5 A.
Tension nominal: 230 V~.
Potencia nominal:  
1380 W.
Tipo de carga: capacitiva.
Corriente nominal: 4 AX.
Potencia nominal: 920 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 4 AX.
Potencia nominal: 920 VA.
Tapa ref. SR-4-N2.

Sensor free@
home 2/4 
canales.
Actuador 1
regulador

SDA-F-2.1.PB.1 Actuador de regulación 
universal para regular 
cargas de 230 V~.
Control de 
LEDs, lámparas 
incandescentes, 
lámparas halógenas 
de 230V, lámparas 
halógenas de 
baja tensión con 
transformadores 
electrónicos o 
convencionales y 
lámparas de bajo 
consumo regulables.
Para renovación de LEDs 
regulables (LEDi).
Función regulador  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x canal de 
regulación.
Tipo de carga: lámparas 
incandescentes a 230 V y
lámparas halógenas 
de baja tensión 
con transformador 
convencional o 
electrónico.
Potencia nominal:  
10 - 180 W / VA.
Tipo de carga: LEDi 
y lámparas de bajo 
consumo.
Potencia nominal:  
2 - 80 W / VA
Tapa ref. SR-4-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
2/4 canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1, SSA-
F-2.1.PB.1, SSA-F-
2.2.PB.1, SDA-F-2.1.PB.1 
y SBA-F-2.1.PB.1
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Free@home

Descripción Código Datos técnicos

Sensor 
free@home 
2/4 canales.
Actuador 1
persiana

SBA-F-2.1.PB.1 Actuador de persianas 
integrado para controlar 
persianas o toldos.
Función persiana  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto 
de conmutación 
normalmente abierto, 
potencial limitado.
Tipo de carga: control de
persianas.
Corriente nominal: 4 A.
Tensión de salida: 230 V~.
Potencia nominal: 920 VA.
Tapa ref. SR-4-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
2/4 canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1, SSA-
F-2.1.PB.1, SSA-F-
2.2.PB.1, SDA-F-2.1.PB.1 
y SBA-F-2.1.PB.1

Descripción Código Datos técnicos

Termostato 
free@home 
con display

RTC-F-1.PB Funcionamiento frio/calor.
Función termostato 
para el control de 
actuadores de regulación 
convencionales o 
analógicos.
LCD con indicación del 
valor de consigna de la 
temperatura y modos 
operativos. 
Tapa ref. CP-RTC-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Detector de 
movimiento 
free@home.

MD-F-1.0.PB.1 Para la conmutación 
automática de 
actuadores free@
home por movimiento y 
luminosidad.
Con lente selectiva para 
la detección de acceso 
de animales.
Tiempo de apagado 
configurable.
Rango de detección: 
frontal: 6 m, lateral: 3 m.
Ángulo de detección: 
180 °
Valor limite de 
luminosidad: 
1 Lux - 500 Lux.
Altura de montaje: 
1.1 m - 1.3 m.
Grado de proteccion: 
IP 20.
Tapa ref. CP-MD-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
termostato
free@home

CP-RTC-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa con 
pictogramas
Para termostatos ref.
RTC-F-1.PB

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
detector de
movimiento
free@home

CP-MD-N2 BL
AN
PL
CV

Para detectores ref.
MD-F-1.0.PB.1 y  
MSA-F-1.1.PB.1
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Free@home

Descripción Código Datos técnicos

Detector de 
movimiento 
free@home. 
Actuador 1 
interruptor

MSA-F-1.1.PB.1 Para la conmutación 
automática de 
actuadores free@
home por movimiento y 
luminosidad.
Con lente selectiva para 
la detección de acceso 
de animales.
Tiempo de apagado 
configurable.
Actuador de 
conmutación integrado 
para conmutar cargas de 
127 V~ - 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada.
Salidas: 1x contacto 
normalmente abierto, 
libre de potencial.
Tipo de carga: óhmica.
Corriente nominal: 10 A.
Tensión nominal: 230 V~.
Potencia nominal: 2300 W.
Tipo de carga: capacitiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal: 2300 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal: 2300 VA.
Rango de detección:
frontal: 6 m, lateral: 3 m.
Ángulo de detección: 
180 °
Valor limite de 
luminosidad: 
1 Lux - 500 Lux.
Altura de montaje: 
1.1 m - 1.3 m.
Grado de proteccion: 
IP 20.
Tapa ref. CP-MD-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Símbolo botón
iluminación

SBL-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Símbolo botón
persiana

SBB-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Descripción Código Datos técnicos

Botón símbolo 
regulador

SBD-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Botón símbolo 
escena

SBS-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
detector de
movimiento
free@home

CP-MD-N2 BL
AN
PL
CV

Para detectores ref.
MD-F-1.0.PB.1 y  
MSA-F-1.1.PB.1
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Free@home Wireless

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
Wireless 1/2 
canales

SR-2-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 2 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref.  
SU-F-1.0.PB.1-WL,  
SSA-F-1.1.PB.1-WL, 
SDA-F-1.1.PB.1-WL y 
SBA-F-1.1.PB.1-WL.

Descripción Código Datos técnicos

Sensor  
free@home 
Wireless

SU-F-1.0.PB.1-WL Para transmitir comandos 
de encendido y apagado, 
regulacion y persianas a 
un actuador free@home.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientacion o como 
indicacion del estado de 
conmutacion.
Grado de proteccion: 
IP 20.
Temperatura de 
funcionamiento: 
-5 ° C a 45 ° C.
Profundidad de montaje: 
9 mm.
Tapa ref. SR-2-N2

Sensor 
free@home 
Wireless 1/2 
canales.
Actuador 1
interruptor

SSA-F-1.1.PB.1-WL Actuador de conmutación 
integrado para conmutar 
cargas de 127 / 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto 
normalmente abierto, libre 
de potencial.
Tipo de carga: óhmica.
Corriente nominal: 
10 A.
Tensión nominal: 
230 V~.
Potencia nominal: 
2300 W.
Tipo de carga: 
capacitiva.
Corriente nominal: 
10 AX.
Potencia nominal: 
2300 VA.
Tipo de carga: 
inductiva.
Corriente nominal: 
10 AX.
Potencia nominal: 
2300 VA.
Tapa ref. SR-2-N2.
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Free@home Wireless

Descripción Código Datos técnicos

Sensor 
free@home 
Wireless 1/2 
canales.
Actuador 1
regulador

SDA-F-1.1.PB.1-WL Actuador de regulación 
universal para regular 
cargas de 230 V~.
Control de LEDs, 
lámparas incandescentes, 
lámparas halógenas 
de 230 V, lámparas 
halógenas de baja tensión 
con transformadores 
electrónicos o
convencionales y 
lámparas de bajo 
consumo regulables.
Para renovación de LEDs 
regulables (LEDi).
Función regulador  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control: 
contactos táctiles  
arriba/abajo.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas:  
1x canal de regulación.
Tipo de carga: lámparas
incandescentes a 230 
V y lámparas halógenas 
de baja tensión 
con transformador 
convencional o 
electrónico.
Potencia nominal:  
10 - 180 W / VA.
Tipo de carga: LEDi 
y lámparas de bajo 
consumo.
Potencia nominal:  
2 - 80 W / VA
Tapa ref. SR-2-N2.

Sensor 
free@home 
Wireless 1/2 
canales.
Actuador 1 
persiana

SBA-F-1.1.PB.1-WL Actuador de persianas 
integrado para controlar 
persianas o toldos.
Función persiana  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control: 
contactos táctiles  
arriba / abajo.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto de
conmutación 
normalmente abierto, 
potencial limitado.
Tipo de carga:  
control de persianas.
Corriente nominal: 4 A.
Tensión de salida:  
230 V~.
Potencia nominal:  
920 VA.
Tapa ref. SR-2-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
Wireless 1/2 
canales

SR-2-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 2 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-1.0.PB.1-WL, 
SSA-F-1.1.PB.1-WL, 
SDA-F-1.1.PB.1-WL y 
SBA-F-1.1.PB.1-WL.
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Descripción Código Datos técnicos

Sensor  
free@home 
Wireless

SU-F-2.0.PB.1-WL Para transmitir comandos
de encendido y apagado,
regulacion y persianas a 
un actuador free@home.
Pilotos:  
LED a modo de luz de 
orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Tapa ref. SR-4-N2

Sensor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales.
Actuador 1 
interruptor

SSA-F-2.1.PB.1-WL Actuador de conmutación 
integrado para conmutar 
cargas de 127/230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Elementos de control:
contactos táctiles  
arriba / abajo.
Pilotos:  
LED a modo de luz de 
orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas:  
1x contacto normalmente 
abierto, libre de potencial.
Tipo de carga:  
óhmica.
Corriente nominal:  
10 A.
Tensión nominal:  
230 V~.
Potencia nominal:  
2300 W.
Tipo de carga:  
capacitiva.
Corriente nominal:  
10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Tipo de carga:  
inductiva.
Corriente nominal:  
10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Tapa ref. SR-4-N2. 

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1-WL, 
SSA-F-2.1.PB.1-WL, 
SSA-F-2.2.PB.1-WL, 
SDA-F-2.1.PB.1-WL y 
SBA-F-2.1.PB.1-WL.

Free@home Wireless
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Descripción Código Datos técnicos

Sensor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales.
Actuador 2
interruptores

SSA-F-2.2.PB.1-WL Actuador de conmutación 
integrado para conmutar 
cargas de 127 / 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
La función del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 2x contacto 
normalmente abierto, libre 
de potencial.
Tipo de carga: ohmica.
Corriente nominal: 5 A.
Tension nominal: 230 V~.
Potencia nominal:  
1380 W.
Tipo de carga: capacitiva.
Corriente nominal: 4 AX.
Potencia nominal:  
920 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 4 AX.
Potencia nominal:  
920 VA.
Tapa ref. SR-4-N2.

Sensor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales.
Actuador 1
regulador

SDA-F-2.1.PB.1-WL Actuador de regulación 
universal para regular 
cargas de 230 V~.
Control de LEDs, 
lámparas incandescentes, 
lámparas halógenas 
de 230V, lámparas 
halógenas de baja tensión 
con transformadores 
electrónicos o 
convencionales y 
lámparas de bajo 
consumo regulables.
Para renovación de LEDs 
regulables (LEDi).
Función regulador  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x canal de 
regulación.
Tipo de carga: lámparas 
incandescentes a 230 V y
lámparas halógenas 
de baja tensión 
con transformador 
convencional o 
electrónico.
Potencia nominal:  
10 - 180 W / VA.
Tipo de carga: LEDi 
y lámparas de bajo 
consumo.
Potencia nominal:  
2 - 80 W / VA
Tapa ref. SR-4-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1-WL, 
SSA-F-2.1.PB.1-WL, 
SSA-F-2.2.PB.1-WL, 
SDA-F-2.1.PB.1-WL y 
SBA-F-2.1.PB.1-WL.

Free@home Wireless
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Free@home Wireless

Descripción Código Datos técnicos

Sensor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales.
Actuador 1
persiana

SBA-F-2.1.PB.1-WL Actuador de persianas 
integrado para controlar 
persianas o toldos.
Función persiana  
pre-configurada. 
La funcion del sensor 
puede modificarse.
Pilotos: LED a modo de 
luz de orientación o como 
indicación del estado de 
conmutación.
Salidas: 1x contacto 
de conmutación 
normalmente abierto, 
potencial limitado.
Tipo de carga: control de
persianas.
Corriente nominal: 4 A.
Tensión de salida: 230 V~.
Potencia nominal: 920 VA.
Tapa ref. SR-4-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
interruptor 
free@home 
Wireless 2/4 
canales

SR-4-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye 4 botones sin 
pictograma.
Para sensores ref. 
SU-F-2.0.PB.1-WL, 
SSA-F-2.1.PB.1-WL, 
SSA-F-2.2.PB.1-WL, 
SDA-F-2.1.PB.1- WL y 
SBA-F-2.1.PB.1-WL.

Descripción Código Datos técnicos

Termostato 
free@home 
Wireless con 
display

SDA-F-2.1.PB.1-WL Funcionamiento frio/calor.
Función termostato 
para el control de 
actuadores de regulación 
convencionales o 
analógicos.
LCD con indicación del 
valor de consigna de la 
temperatura y modos 
operativos. 
Tapa ref. CP-RTC-N2.

Descripción Código Datos técnicos

Termostato 
free@home 
Wireless con 
display y 
actuador  
1 canal.

RTC-F-2.1.1.PB-WL Funcionamiento frío/calor.
Función termostato 
para el control de 
actuadores de regulación 
convencionales o 
analógicos. LCD 
condindicación del 
valor de consigna de la 
temperatura y modods 
operativos. 
Tapa ref. CP-RTC-FC-N2

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
termostato
free@home 
Wireless

CP-RTC-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa con 
pictogramas
Para termostatos ref.
SDA-F-2.1.PB.1-WL

Descripción Código Datos técnicos

Tapa 
termostato 
free@home 
Wireless 
fancoil

CP-RTC-FC-N2 BL
AN
PL
CV

Incluye tapa con 
pictogramas.
Para termostatos ref. 
RTC-F-2.1.1.PB-WL
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Free@home Wireless

Descripción Código Datos técnicos

Detector de 
movimiento 
free@home 
Wireless. 
Actuador 1 
interruptor

MSA-F-1.1.1-WL Para la conmutación 
automática de 
actuadores free@
home por movimiento 
y luminosidad.Con 
lente selectiva para la 
detección de acceso de 
animales.
Tiempo de apagado 
configurable.
Actuador de 
conmutación integrado 
para conmutar cargas de 
127 V~ - 230 V~.
Función interruptor  
pre-configurada. 
Salidas: 1x contacto 
normalmente
abierto, libre de potencial.
Tipo de carga: óhmica.
Corriente nominal: 10 A.
Tensión nominal: 230 V~.
Potencia nominal: 2300 W.
Tipo de carga: capacitiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Tipo de carga: inductiva.
Corriente nominal: 10 AX.
Potencia nominal:  
2300 VA.
Rango de detección: 
frontal: 6 m, lateral: 3 m.
Ángulo de detección: 180 °
Valor limite de luminosidad: 
1 Lux - 500 Lux.
Altura de montaje:  
1.1 m - 1.3 m.
Grado de proteccion: 
IP 20.
Tapa ref. CP-MD-N2WL.

Descripción Código Datos técnicos

Símbolo botón
iluminación

SBL-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Símbolo botón
persiana

SBB-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Descripción Código Datos técnicos

Botón símbolo 
regulador

SBD-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Botón símbolo 
escena

SBS-N2 BL
GR

Para la identificación 
de las funciones 
configuradas.
Botones con acabado BL 
para tapas con acabado BL.
Botones con acabado GR 
para tapas con acabados 
PL y AN.

Descripción Código Datos técnicos

Tapa
detector de
movimiento
free@home 
Wireless

CP-MD-N2WL BL
AN
PL
CV

Para detectores ref.
MD-F-1.0.1-WL y  
MSA-F-1.1.1-WL

Zenit 59

Zenit



Marco flotante
PL CP

AN CH

BL

CV CC

OX

CB CN

PZ

WG
* Marco básico

Marcos

* Disponible 
en los acabados 
BL, PL, AN y CV. 
Ver en página 316

Zenit
BL Blanco 
PL Plata
AN Antracita 
CV Cava

Zenit Noble
CB Cristal Blanco
CP Cristal Perla
CH Cristal Champán
CC Cristal Café

CN Cristal Negro
PZ Pizarra
OX Acero Inoxidable
WG Wengué
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01

04

05

06

09

07

10

08

02 03

Marcos

01 Marco 1 ventana 1 módulo N2171 XX
02 Marco 1 ventana 2 módulos N2271 XX
03 Marco 2 ventanas 2+2 módulos N2272 XX
04 Marco 3 ventanas 2+2+2 módulos N2273 XX
05 Marco 4 ventanas 2+2+2+2 módulos N2274 XX

06 Marco monocaja 1 ventana 1 módulo N2471 XX
07 Marco monocaja 1 ventana 2 módulos N2472 XX
08 Marco monocaja 1 ventana 3 módulos N2473 XX
09 Marco 1 ventana 4 módulos N2474 XX
10 Marco 1 ventana 7 módulos N2777 XX
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Descripción Código Datos técnicos

Marco básico
de 1 módulo

N2171.1 BL Medidas: 85 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco básico
de 2 módulos

N2271.1 BL Medidas: 85 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco básico 
de 2 ventanas

N2272.1 BL Medidas: 156 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marco básico 
de 3 ventanas

N2273.1 BL Medidas: 227 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marco básico 
de 4 ventanas

N2274.1 BL Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico
de 2 módulos

N2271.1 PL Medidas: 85 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco básico 
de 2 ventanas

N2272.1 PL Medidas: 156 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco básico 
de 3 ventanas

N2273.1 PL Medidas: 227 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marco básico 
de 4 ventanas

N2274.1 PL Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico
de 2 módulos

N2271.1 AN Medidas: 85 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco básico 
de 2 ventanas

N2272.1 AN Medidas: 156 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco básico 
de 3 ventanas

N2273.1 AN Medidas: 227 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marco básico 
de 4 ventanas

N2274.1 AN Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico
de 2 módulos

N2271.1 CV Medidas: 85 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco básico 
de 2 ventanas

N2272.1 CV Medidas: 156 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco básico 
de 3 ventanas

N2273.1 CV Medidas: 227 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marco básico 
de 4 ventanas

N2274.1 CV Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099.

Marcos básicos Blanco

Marcos básicos Plata

Marcos básicos Antracita

Marcos básicos Cava

Marcos Blanco

Marcos Antracita

Marcos Plata

Descripción Código Datos técnicos

Marco de 1 
ventana 1 módulo

N2171 BL Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco de
1 ventana

N2271 BL Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 BL Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 BL Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 BL Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Descripción Código Datos técnicos

Marco de 1 
ventana 1 módulo

N2171 PL Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco de
1 ventana

N2271 PL Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 PL Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 PL Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 PL Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Descripción Código Datos técnicos

Marco de 1 
ventana 1 módulo

N2171 AN Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco de
1 ventana

N2271 AN Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 AN Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 AN Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 AN Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Cava

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CV Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CV Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 CV Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 CV Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099
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Marcos Cristal Blanco

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CB Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CB Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 CB Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 CB Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Cristal Negro

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CN Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CN Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 CN Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 CN Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Wengué

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 WG Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 WG Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco 3 
ventanas

N2273 WG Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco 4 
ventanas

N2274 WG Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Pizarra

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 PZ Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 PZ Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 PZ Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 PZ Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Acero Inoxidable

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 OX Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 OX Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 OX Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 OX Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Cristal Café

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CC Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CC Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco 3 
ventanas

N2273 CC Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco 4 
ventanas

N2274 CC Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Cristal Perla

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CP Medidas: 90 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CP Medidas: 161 x 90 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 CP Medidas: 232 x 90 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 CP Medidas: 303 x 90 mm. 
Para caja ref. 1099

Marcos Cristal Champán

Descripción Código Datos técnicos

Marco de
1 ventana

N2271 CH Medidas: 85 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099

Marco
2 ventanas

N2272 CH Medidas: 156 x 85 mm.
Para caja ref. 1099
Recomendable bastidor 
N2272.9 en horizontal

Marco
3 ventanas

N2273 CH Medidas: 227 x 85 mm.
Para caja ref. 1099

Marco
4 ventanas

N2274 CH Medidas: 298 x 85 mm. 
Para caja ref. 1099
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Marcos monocaja Blanco

Marcos básicos monocaja Blanco

Marcos monocaja Pizarra

Marcos monocaja Antracita

Marcos básicos monocaja Antracita Marcos monocaja Plata

Marcos básicos monocaja Plata Marcos monocaja Cava

Descripción Código Datos técnicos

Marco 1 
módulo

N2471 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 2 
módulos

N2472 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico 
1 módulo

N2471.1 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
2 módulos

N2472.1 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
3 módulos

N2473.1 BL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 1 
módulo

N2471 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 2 
módulos

N2472 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico 
1 módulo

N2471.1 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
2 módulos

N2472.1 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
3 módulos

N2473.1 AN Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 1 
módulo

N2471 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 2 
módulos

N2472 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco básico 
1 módulo

N2471.1 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
2 módulos

N2472.1 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco básico 
3 módulos

N2473.1 PL Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 1 
módulo

N2471 CV Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 2 
módulos

N2472 CV Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 CV Medidas: 117 x 85 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 2 
módulos

N2472 PZ Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 PZ Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Zenit64

Zenit



Marcos monocaja Cristal Blanco

Marcos monocaja Cristal Negro

Marcos monocaja Wengué

Marcos monocaja Acero Inoxidable

Marcos monocaja Cristal Perla

Descripción Código Datos técnicos

Marco 2 
módulos

N2472 CB Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 CB Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 2 
módulos

N2472 CN Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 CN Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 2 
módulos

N2472 WG Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 WG Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 2 
módulos

N2472 OX Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marco 3 
módulos

N2473 OX Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 3 
módulos

N2473 CP Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 3 
módulos

N2473 CH Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Descripción Código Datos técnicos

Marco 3 
módulos

N2473 CC Medidas: 122 x 90 mm.
Para caja ref. 499.3

Marcos Cristal Café

Marcos Cristal Champán

Descripción Código Datos técnicos

Marco 4 
módulos

N2474 BL Cava
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 AN Cava
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 PL Cava
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 CV Cava
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 PZ Pizarra
Medidas: 144 x 90 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 OX Acero Inoxidable
Medidas: 144 x 90 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 WG Wengue
Medidas: 144 x 90 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marcos para 4 módulos
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Bastidores

Descripción Código Datos técnicos

Bastidor sin 
garras para 
caja universal

N2271.9 Permite montar las garra 
elásticas ref. N2071.9 que
reducen el tiempo de 
instalación.

Bastidor con 
garras

N2271.9G Bastidor para todo tipo de 
cajas

Bastidor de
2 ventanas
sin garras

N2272.9 Para instalaciones con marcos 
en horizontal

Bastidor triple 
sin garras

N2273.9 Para instalaciones con marcos 
en horizontal

Bastidor para 
monocaja

N2473.9 Para marcos N2471, N2472 
y N2473

Bastidor para 
caja enlazable

N2474.9 Para marco N2474

Bastidor para 
caja 7M

N2777.9 Para marcos N2777

Descripción Código Datos técnicos

Garras 
elásticas

N2071.9 Adaptables al bastidor ref. 
N2271.9
Reducen el tiempo de 
instalación.

Suplemento 
para garras

N2071.8 Adaptables al bastidor 
ref. N2271.9, al emplear 
mecanismos estrechos.

Garras

Marcos para 7 módulos

Descripción Código Datos técnicos

Marco 7 
módulos 

N2777 BL Blanco
Medidas: 205 x 85 mm

Marco 7 
módulos

N2777 AN Antracita
Medidas: 205 x 85 mm

Marco 7 
módulos

N2777 PL Plata
Medidas: 205 x 85 mm

Marco 7 
módulos

N2777 CV Cava
Medidas: 205 x 85 mm

Descripción Código Datos técnicos

Marco 4 
módulos

N2474 CB Cristal Blanco
Medidas: 144 x 90 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 CN Cristal Negro
Medidas: 144 x 90 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 CP Cristal Perla
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 CH Cristal Champán
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marco 4 
módulos

N2474 CC Cristal Café
Medidas: 139 x 85 mm.
Para caja ref. 1499.4

Marcos para 4 módulos

Zenit66

Zenit



Descripción Código Datos técnicos

Zócalo de 
superficie para 
centralizaciones 
de 12 módulos

T1292 BL
AN
PL

Incluye: zócalo, bastidores 
metálicos, tornillos y tacos 
e instrucciones.
Para combinar con placa 
embellecedora T1272.
Largo x Ancho x Alto:  
212 x 204 x 55 mm.

Descripción Código Datos técnicos

Zócalo de 
superficie para 
centralizaciones 
de 18 módulos

T1293 BL
AN
PL

Incluye: zócalo, bastidores 
metálicos, tornillos y tacos 
e instrucciones.
Para combinar con placa 
embellecedora T1273.
Largo x Ancho x Alto:  
212 x 275 x 55 mm.

Zócalos para centralizaciones

Descripción Código Datos técnicos

Zócalo de 
superficie para 
centralizaciones 
de 24 módulos

T1294 BL
AN
PL

Incluye: zócalo, bastidores 
metálicos, tornillos y tacos 
e instrucciones.
Para combinar con placa 
embellecedora T1274.
Largo x Ancho x Alto:  
212 x 346 x 55 mm.

Descripción Código Datos técnicos

Caja de 
empotrar con 
bastidor para 
centralizaciones 
de 12 módulos

T1092.1 Incluye: caja de empotrar, 
bastidores metálicos, 
piezas de enlace entre 
cajas, tornillos y tacos, 
garras para tabique pladur. 
Para combinar con placa 
embellecedora T1272.
Largo x Ancho x Alto:  
186 x 178 x 55 mm.

Descripción Código Datos técnicos

Caja de 
empotrar con 
bastidor para 
centralizaciones 
de 18 módulos

T1093.1 Incluye: caja de empotrar, 
bastidores metálicos, 
piezas de enlace entre 
cajas, tornillos y tacos, 
garras para tabique pladur. 
Para combinar con placa 
embellecedora T1273.
Largo x Ancho x Alto:  
186 x 249 x 55 mm.

Cajas para centralizaciones

Descripción Código Datos técnicos

Caja de 
empotrar con 
bastidor para 
centralizaciones 
de 24 módulos

T1094.1 Incluye: caja de empotrar, 
bastidores metálicos, 
piezas de enlace entre 
cajas, tornillos y tacos, 
garras para tabique pladur. 
Para combinar con placa 
embellecedora T1274.
Largo x Ancho x Alto:  
186 x 320 x 55 mm.

Descripción Código Datos técnicos

Placa 
embellecedora 
para zócalo de 
superficie y caja 
de empotrar de 
12 módulos

T1272 BL
AN
PL
BP

Para su instalación sobre 
zócalos de superficie 
T1292 y cajas de 
empotrar T1092.1

Descripción Código Datos técnicos

Placa 
embellecedora 
para zócalo de 
superficie y caja 
de empotrar de 
18 módulos

T1273 BL
AN
PL
BP

Para su instalación sobre 
zócalos de superficie 
T1293 y cajas de 
empotrar T1093.1

Descripción Código Datos técnicos

Placa 
embellecedora 
para zócalo de 
superficie y caja 
de empotrar de 
24 módulos

T1274 BL
AN
PL
BP

Para su instalación sobre 
zócalos de superficie 
T1294 y cajas de 
empotrar T1094.1

Placas para centralizaciones

Descripción Código Datos técnicos

Puente de 
conexión

T1200 Elemento para enlazar las 
entradas de fase de los 
mecanismos basculantes 
Zenit.
Reduce el tiempo de 
instalación, basta con 
conectar una entrada de 
fase y puentearlo al resto 
de los mecanismo.

Accesorios

Acabados para zócalos de superficie

Centralizaciones Zenit:

 BL Blanco

 AN Antracita

 PL Plata

 
 
Acabados para placas embellecedoras 

Centralizaciones Zenit:

 BL Marco: Blanco / Placa: Blanco

 AN Marco: Antracita / Placa: Antracita

 PL Marco: Plata / Placa: Plata

 BP Marco: Plata / Placa: Blanco
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Zócalos y adaptadores

Descripción Código Datos técnicos

Zócalo de 
2 módulos 
con marco 
incorporado

N2991.1 BL Para 2 mecanismos 
de 1 módulo ó 1 de 2 
módulos.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999 
y en 2 lados para los 
siguientes adaptadores 
unex y canaletas:
- 78672 (10 x 22)
- 78673 (10 x 30)
- 78681 (16 x 16): 
Medidas: 
(Ancho x Alto x Fondo): 
64 x 70 x 47 mm.
No precisa bastidor

Zócalo de  
1 ventana

8591 BL Para 2 mecanismos 
de 1 módulos ó 1 de 2 
módulos. Para placas de 
85 x 85 mm.  
(Ancho x Alto)  
ref N2271.1 XX y  
N2271 XX.
Para bastidor N2271.9.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999.

Zócalo de  
2 ventanas

8592 BL Para placas de  
156 x 85 mm.  
(Ancho x Alto)  
ref N2272.1 XX y  
N2272 XX.
Para bastidor N2272.9.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999.

Zócalo de  
3 ventanas

8593 BL Para placas de  
227 x 85 mm.  
(Ancho x Alto)  
ref N2273.1 XX y  
N2273 XX.
Para bastidor N2271.9 y 
N2272.9.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999.

Zócalo 
monocaja

N2993 BL Para placas de 
85 x 117 mm.  
(Alto x Ancho) 
ref. N2471 XX, N2472 XX 
y N2473 XX.
Para bastidor N2473.9.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999 
y para los siguientes 
adaptadores unex y 
canaletas:
- 78672 (10 x 22)
- 78673 (10 x 30)
- 78681 (16 x 16)

Descripción Código Datos técnicos

Zócalo 4 
módulos

N2994 BL Para placas de 
85 x 140 mm.
(Alto x Ancho)
ref. N2474 XX.
Para bastidor N2474.9.
Entradas precortadas 
en los 4 lados para 
adaptadores N2999 
y para los siguientes 
adaptadores unex y 
canaletas:
- 78672 (10 x 22)
- 78673 (10 x 30)
- 78681 (16 x 16)

Adaptador 
para tubo

N2999 BL Válido para zócalos 
N2991 BL, N2991.1 BL, 
N2993 BL y N2994 BL, 
adaptador para tubo de 
Ø16, Ø20, Ø25.
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Descripción Código Datos técnicos

Placa y caja 
de carpintería 
de 1 ventana

N2671 BL
AN

Para 1 mecanismo  
de 1 módulo
Medidas: 68 x 32 mm.
Perforación a aplicar:  
50 x 26 mm.
Especilamente indicada 
para la instalación 
en perfiles metálicos, 
mamparas y en general 
estructuras de reducidas 
dimensiones.
Se suministran con 
caja de empotrar y con 
tornillos de rosca chapa.

Placa y caja 
de carpintería 
de 2 ventanas 
vertical

N2671.2 BL
AN

Para 2 mecanismos  
de 1 módulo
Medidas: 126 x 32 mm.
Perforación a aplicar: 108 
x 26 mm.
Especilamente indicada 
para la instalación 
en perfiles metálicos, 
mamparas y en general 
estructuras de reducidas 
dimensiones.
Se suministran con 
caja de empotrar y con 
tornillos de rosca chapa.

Placa y caja 
de carpintería 
de 2 módulos

N2672 BL
AN

Para 1 mecanismo  
de 2 módulos ó  
2 mecanismos de  
1 módulo
Medidas: 68 x 54 mm.
Perforación a aplicar:  
50 x 49 mm.
Especilamente indicada 
para la instalación 
en perfiles metálicos, 
mamparas y en general 
estructuras de reducidas 
dimensiones .
Se suministran con 
caja de empotrar y con 
tornillos de rosca chapa.

Soporte para perfil

Descripción Código Datos técnicos

Soporte 2 
módulos para 
carril DIN

N2692 BL Según EN 50022.
Blanco RAL 9010.
Ancho 53,5 mm.
Para el montaje de 
mecanismos Zenit sobre 
perfil DIN en cuadros 
eléctricos.

Placas para carpintería
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Mecanismos de empotrar IP55

Descripción Código Datos técnicos

Marco 1 
ventana y 2 
módulos

N3271 BL
GR
AN

Marcos para instalación 
empotrada.
Color Blanco.
Color Gris RAL 7035.
Color Antracita.
Se suministra sin
mecanismos.
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor.

Marco 2 
ventanas y 4 
módulos

N3272 BL
GR
AN

Marcos para instalación 
empotrada en horizontal 
y vertical.
Color Blanco.
Color Gris RAL 7035.
Color Antracita.
Se suministra sin
mecanismos.
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor.

Marco 1 
ventana y 3 
módulos

N3373 BL
GR
AN

Marcos para instalación 
empotrada.
Color Blanco.
Color Gris RAL 7035.
Color Antracita.
Se suministra sin
mecanismos.
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor.

Marcos IP55

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
conmutador
estanco

N3002 BL Marcos para instalación 
empotrada.
Marco estanco IP55.
Color Blanco.
Incluye mecanismo  
N2202 BL,
16 AX ; 250 V~
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor.

Pulsador
estanco

N3004 BL Marcos para instalación 
empotrada.
Marco estanco IP55.
Color Blanco.
Incluye mecanismo  
N2204.7 BL,
16 A ; 250 V~
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor.

Base enchufe 
Schuko 
estanco

N3088 BL Marcos para instalación 
empotrada.
Marco estanco IP55.
Color Blanco.
Incluye mecanismo  
N2288 BL,
16 A ; 250 V~
Con tapa que permite
el accionamiento de los
mecanismos 
directamente,
de ángulo de apertura: 
120º.
Incluye bastidor. 
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Mecanismos de superficie IP55

Descripción Código Datos técnicos

Interruptor 
conmutador
estanco

N3202 Cajas para instalación en 
superficie.
Caja estanca.
Color Gris, RAL 7035.
Incluye mecanismo 
N2202BL, RAL 9010,  
16 AX ; 250 V~
Con tapa que permite 
el accionamiento de los 
mecanismos directamente, 
de ángulo de apertura: 120º.
Cajas de doble aislamiento 
con cierre hermético.

Pulsador
estanco

N3204 Cajas para instalación en 
superficie.
Caja estanca.
Color Gris, RAL 7035.
Incluye mecanismo N2204.7, 
RAL 9010, 16 A ; 250 V. 
Sin grabado.
Con tapa que permite 
el accionamiento de los 
mecanismos directamente, 
de ángulo de apertura: 120º.
Cajas de doble aislamiento 
con cierre hermético.

Base enchufe 
Schuko 
estanco

N3288 Cajas para instalación en 
superficie.
Caja estanca. 
Color Gris, RAL 7035
Incluye mecanismo 
N2288BL, RAL 9010, 
16 A ; 250 V.
Con tapa que permite 
el accionamiento de los 
mecanismos directamente, 
de ángulo de apertura: 120º.
Cajas de doble aislamiento 
con cierre hermético.

Descripción Código Datos técnicos

Caja 2 
módulos

N3291 Cajas para instalación en 
superficie.
Color Gris, RAL 7035.
Entradas con cono 
multidiámetro para tubo/
cable de máximo Ø 20.
Se suministra sin 
mecanismos.
Con tapa que permite 
el accionamiento de los 
mecanismos directamente, 
de ángulo de apertura: 120º.
Cajas de doble aislamiento 
con cierre hermético.

Caja 4 
módulos

N3292

Caja 6 
módulos

N3293

Caja 3 
módulos

N3391

Cajas IP55

Descripción Código Datos técnicos

Caja 2 
módulos

N3291.1 Cajas para instalación en 
superficie.
Color gris RAL 7035.
Entradas con cono 
multidiámetro para tubo/
cable de máximo Ø 20.
Se suministra sin 
mecanismos.
Resistencia al impacto IK06 
según UNE EN 50102

Caja 4 
módulos

N3292.1

Caja 6 
módulos

N3293.1

Caja 3 
módulos

N3391.1

Cajas IP40
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Catálogo Digital Presto

El Catálogo Digital, utilizado para la realización de me-

morias de prescripción en proyectos, es accesible desde 

Internet: http://www.abb.es/bajatension, en la sección de 

Catálogos y Tarifas, donde se puede encontrar en sus 

tres versiones: PRESTO, XHTML y FIEBDC.

Especialmente dirigido a la prescripción de proyectos re-

sidencial y terciarios, para los colectivos de: 

 Arquitectos, Estudios e Ingenierías que realizan pro-

yectos.

 Empresas Constructoras y Promotoras.

Dispone de un árbol de selección que facilita la bús-

queda y consulta de nuestros productos y soluciones.  

Contiene imágenes, texto comercial, especificaciones 

técnicas, precios unitarios, desgloses y archivos asocia-

dos (manuales de instrucciones, declaraciones de con-

formidad, etc.).

Pensado para ser consultado en el momento de proyec-

tar o de comprar. Los textos, documentación e imágenes 

contenidas en él pueden ser exportados a los diferentes 

programas de presupuestos: Presto, Arquímedes, ITeC, 

Menfis, Construbit, etc.

Este Catálogo Digital ofrece más de 5.000 productos 

de la oferta de ABB Low Voltage Products, que podrán 

cómodamente ser utilizados para la prescripción de sus 

proyectos.

Aplicaciones para dispositivos móviles y catálogo Presto. 
División Electrification Products

Descargar 
ABB Connect

Descargar 
Interruptores Niessen

D i s p o n i b l e  e n

En ABB nos esforzamos por seguir las tendencias del mercado y unirnos 
a las nuevas tecnologías en la comunicación. Con el uso de estas nuevas 
tecnologías de comunicación, queremos contribuir a minimizar el impacto 
ambiental y preservar la biodiversidad de nuestro ecosistema, cumpliendo 
con nuestros compromisos de sostenibilidad con el medio ambiente.

ABB Connect, tu asistente digital

ABB Connect te ayuda a encontrar toda la información de 

producto y mantenerte conectado con las últimas noticias 

y herramientas disponibles. Es un asistente digital que 

permite a los usuarios conectarse a la más amplia gama 

de soluciones de electrificación desde un único lugar.

Características: 

 Con ABB Connect puedes crear tu propio espacio de 

trabajo digital en tu teléfono o tablet, editando y guardan-

do documentos para verlos sin conexión. Escanea los 

códigos de barra o QRs de producto para obtener más 

información acerca del mismo y además acceder direc-

tamente a toda la información de electrificación de ABB.

 Accede a la sección de noticias de la aplicación para 

mantenerte informado de las últimas novedades de ABB.

 Compatible con cualquier dispositivo iOS, Android o 

Windows 10.

App del configurador Niessen 

para selección de series y acabados

Estés donde estés, podrás escoger el producto deseado 

de entre toda la gama de interruptores Niessen, desde 

cualquier dispositivo móvil, de forma interactiva, igual 

que lo harías desde un maletín muestrario. Visualiza toda 

la oferta de productos Niessen y configura tu selección con 

las distintas combinaciones posibles entre todos los acaba-

dos de marcos y teclas, pudiendo también escoger el fondo 

de pared que mejor se adapte a tu necesidad.
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Red de ventas
Electrification

Área Cataluña y Baleares 
C/ Illa de Buda, 55, Edificio C

08192 Sant Quirze del Vallès

Tel.: 934 842 112

Área Centro
San Romualdo, 13

28037 Madrid

Tel.: 915 810 505

Canarias
Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5

35011 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 277 707

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB

48510 Trapagarán

Tel.: 944 858 430 

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6

20180 Oiartzun

Tel.: 943 260 266 

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB

50012 Zaragoza

Tel.: 976 769 355 

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Ofic. 9

31012 Pamplona

Tel.: 948 176 668

Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 651 

Murcia
Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626 

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644 

Galicia
Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1
Polígono de la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099 

Asturias
Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529 

Área Sur
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648 

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 954 654 511

División Electrification
C/ Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 934 842 121
www.abb.es/bajatension

Atención al Cliente
Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Soporte Técnico
Para productos ABB
soporte-tecnico.abb@es.abb.com 

Centro Logístico Electrification
Parc Logístic de l’Alt Penedès
Polígono industrial
Can Bosc d’Anoia
(Pas de Piles)
08739 Subirats (Barcelona)

Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 260 101
www.abb.es/niessen

Atención al Cliente Niessen
Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com

Soporte Técnico
Para productos Niessen
soporte.niessen@es.abb.com
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19Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240 
www.abb.es/niessen

Contacte con nosotros

Más información en:

D i s p o n i b l e  e n

Configurador Niessen 
de interruptores:


