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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Levit®

Nevsedny farebny zazitok, ktory Idka nielen oci. Je to
vyzva k hre deti i dospelych, ktora sa vzndsa na stendch.
Levit® pestry pre radost. Pestry ako Zivot s detmi.

B

Levit,
- - —_ LevitM
biela / ladova biela biela / biela Seda / biela NOVINKA
4
slonova kost / biela macchiato / biela biela / dymova cierna

zItd / dymova Cierna cervena / dymova Cierna oranzova / dymova ¢ierna

zelena / dymova cierna
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




Levit®M

Harmonia neutrdlnych metalickych ténov pre eSte vacsi efekt.
NielenZe sa vznasa na stenach, ale teraz doda interiéru aj punc
exkluzivity reSpektujuci moderné trendy. Hravost i vynimodcnost.

. []

Levit M
NOVINKA

onyx / dymova cierna perletova / ladova biela

B

ocel'ovd / dymova ¢ierna titdnova / dymova cierna
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Levit®, Levit®M

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy

3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. Levit®

3559-A07345 Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0. biela / ladova biela 3559H-A00651 01 20/1

3559-A91345 biela / biela 3559H-A00651 03 20/1

3559-A86345 Sedd / biela 3559H-A00651 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00651 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00651 18 20/1
biela / dymova cierna 3559H-A00651 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00651 64  20/1

Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00651 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 67  20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00651 63  20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00651 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 69 20/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 70 20/1

Levit®
Levit®M
_— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s ¢irym priezorom
3559-A21345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. Levit®
3559-A06345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). biela / ladova biela 3559H-A00653 01 20/1
3559-A25345 biela / biela 3559H-A00653 03 20/1
3559-A07345 Pre radenie So, S odporuc¢ame pouzit LED Seda / biela 3559H-A00653 16 20/1
3559-A91345 (3916-0544.,3916-10444). slonova kost / biela 3559H-A00653 17 20/1
3559-A86345 macchiato / biela 3559H-A00653 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00653 62 20/1
. ZItd / dymova cierna 3559H-A00653 64  20/1
Cervend / dymova cierna  3559H-A00653 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00653 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00653 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00653 63 20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00653 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00653 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00653 70 20/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
_— 3559-A02345 Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom
Pre spinace radenia 2S (2). Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00655 01 5/1
Pre radenie 2S odporuc¢ame pouZit LED biela / biela 3559H-A00655 03 5/1
(3916-10444). Seda / biela 3559H-A00655 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00655 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00655 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00655 62 5/1
i 7Itd / dymova cierna 3559H-A00655 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00655 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00655 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00655 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

7/ v

Spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potla¢ou

Pre spinac radenia 3. Levit®
Nie je mozné pouzit tlejivku. biela / ladova biela 3559H-A00933 01 5/1

biela / biela 3559H-A00933 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00933 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00933 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00933 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00933 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00933 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00933 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00933 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3559H-A00933 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00933 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00933 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 70 5/1

Levit®

Levit®M

3559-A05345 Kryt deleny T — ———

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Levit®

3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / ladova biela 3559H-A00652 01 20/1

3559-A87345 biela / biela 3559H-A00652 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00652 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00652 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00652 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00652 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00652 64  20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00652 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00652 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00652 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00652 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00652 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00652 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00652 70 20/1

Levit®

Levit®M

3559-A92445 Kryt spinaca kartového
Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00700 01 20/1
biela / biela 3559H-A00700 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00700 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00700 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00700 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00700 62 20/1
7Itd / dymova cierna 3559H-A00700 64 20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00700 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00700 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00700 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00700 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00700 70 20/1

Levit®

Levit®M

Poznamky:

I Novinka



Levit®, Levit®M

Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Levit®
5011-A3607 biela 5011H-A00300 03 10/1
5011-A3610 Sedd 5011H-A00300 16 10/1
i~ 5011-A3614 slonova kost 5011H-A00300 17 10/1
.- macchiato 5011H-A00300 18 10/1
TV+R+SAT ZIta 5011H-A00300 64 10/1
5011-A3303 cervena 5011H-A00300 65 10/1
oranzova 5011H-A00300 66 10/1
zelend 5011H-A00300 67 10/1
Levit®M
onyx 5011H-A00300 63 10/1
perletova @ 5011H-A00300 68 10/1
ocelova I 5011H-A00300 69 10/1
titdnova @ 5011H-A00300 70 10/1
Levit®
Levit®M
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404 komunikacnej priamej alebo Levit®
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB biela 5014H-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Seda 5014H-A00040 16 10/1
2CKAO000230A0426  (2CKADO0230A0403, 2CKA0O00230A0404), slonova kost 5014H-A00040 17 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zdsuvky HDMI, USB, VGA macchiato 5014H-A00040 18 10/1
® alebo pre nabfjaci pristoj USB. ZIta 5014H-A00040 64  10/1
cervena 5014H-A00040 65 10/1
oranzova 5014H-A00040 66 10/1
zelend 5014H-A00040 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A00040 63 10/1
perletova [ 5014H-A00040 68 10/1
ocelova @ 5014H-A00040 69 10/1
titdnova @ 5014H-A00040 70 10/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikaénej
iz KEJ-C5E-S-TL S popisovym polom. Levit®
= 5 KEJ-C6-U-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014H-A01018 03 10/1
KEJ-C6-S-TL Na upevnenie dvoch komunikacnych zésuviek Sedd 5014H-A01018 16 10/1
: KEJ-C6A-S-10G typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek slonova kost 5014H-A01018 17 10/1
» D KEJ-C6A-S-HD 90 alebo reproduktorovych svoriek macchiato 5014H-A01018 18 10/1
1116412-3 (max. odporucana sirka 18,3 mm). ZItd 5014H-A01018 64 10/1
1479190-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm cervena 5014H-A01018 65 10/1
1479191-3 oranzova 5014H-A01018 66 10/1
o zelend 5014H-A01018 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A01018 63 10/1
perletova [ 5014H-A01018 68 10/1
ocelova M 5014H-A01018 69 10/1
titdnova M 5014H-A01018 70 10/1
Levit®
Levit®M
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikacnu Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M)
Decento®
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje Kompletnost

Termostat univerzalny
s otocnym nastavenim teploty Levit®

Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292H-A10101 01 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového biela / biela 3292H-A10101 03 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia  3eda / biela 3292H-A10101 16 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlac¢idla na zap- slonova kost / biela 3292H-A10101 17 1
nutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napajania) macchiato / biela 3292H-A10101 18 1
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED). biela / dymova ¢ierna 3292H-A10101 62 1
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C ZItd / dymova ¢ierna 3292H-A10101 64 1
cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 65 1
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou: oranzova / dymova Cierna 3292H-A10101 66 1
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C zelend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 67 1
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K Levit®M
onyx / dymova gierna 3292H-A10101 63 1
Podlahovy termostat: perletova / ladova biela @ 3292H-A10101 68 1
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 69 1
Nastavitelné ru¢né zniZenie teploty: cca 4 Kaz 16 K titdnovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 70 1
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
Levit® pristroja je nutné pripojit snimac teploty
Levit®M 3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky). H + BEHE!
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). Levit®
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového biela / ladova biela 3292H-A10301 01 1
alebo kombinovaného termostatu. biela / biela 3292H-A10301 03 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C Sedd / biela 3292H-A10301 16 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka slonova kost / biela 3292H-A10301 17 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min. macchiato / biela 3292H-A10301 18 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) biela/dymova ¢ierna 3292H-A10301 62 1
Adaptivna regulacia, funkcia predvidania, soft- ZItd / dymova cierna 3292H-A10301 64 1
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia, Cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10301 65 1
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie oranzova / dymova cierna 3292H-A10301 66 1
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovladanie zelend / dymova ¢ierna 3292H-A10301 67 1
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,  Levit®M
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka onyx / dymova ¢ierna 3292H-A10301 63 1
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca perletova / ladova biela @ 3292H-A10301 68 1
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS) ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 69 1
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 70 1
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Levit® Pracovnd teplota: 0 °C az +50 °C
Levit®M Snimad teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIa&t.
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né T
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinacf pristroj). Levit®
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / ladova biela 3292H-A20301 01 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka biela / biela 3292H-A20301 03 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min.  8eda / biela 3292H-A20301 16 1
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) slonovd kost / biela 3292H-A20301 17 1
Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné macchiato / biela 3292H-A20301 18 1
sUradnice, Casové pasmo, korekcia vychodu biela / dymova ¢ierna 3292H-A20301 62 1 ‘ 1 J
a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie 7Itd / dymova cierna 3292H-A20301 64 1 I |
vonkaj$im kontaktom, inverzia funkcie vystupu,  Cervend / dymova ¢ierna 3292H-A20301 65 1
pocitadlo prevadzkovych hodin, automaticky oranzova / dymova ¢ierna 3292H-A20301 66 1
prechod zimny/letny ¢as, meranie priestorovej zelend / dymova ¢ierna  3292H-A20301 67 1
teploty, zdmka tlacidiel, jas a kontrast displeja,
volba jazyka (CZ, EN, RUS). Levit®M
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) onyx / dymova &ierna 3292H-A20301 63 1
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V. perletovd / ladova biela M 3292H-A20301 68 1
Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C ocelova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 70 1
Levit®
Levit®M 4 HEHE
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Casoveé spinace

« Stmievace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2 2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
b st nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
7Ita 3299H-A40100 64 5/1
- V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
vramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova [ 3299H-A40100 68 5/1
ocelova I 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova O 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
Levit®M
Z 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom '©
2CKA006514A0111 S upevriovacou maticou. Levit®
2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / ladova biela 3294H-A00123 01 5/1
2CKA006512A0057 biela / biela 3294H-A00123 03 5/1
2CKAO006520A0227 Sedd / biela 3294H-A00123 16 5/1
2CKA006517A0018 slonova kost / biela 3294H-A00123 17 5/1
2CKA006513A05.. macchiato / biela 3294H-A00123 18 5/1
2CKAO06599A2035 biela / dymova ¢ierna 3294H-A00123 62 5/1
2CKAO06599A298. ZItd / dymova &ierna 3294H-A00123 64 5/1
2CKAO06599A302. Cervend / dymova Cierna  3294H-A00123 65 5/1
oranzova / dymova Cierna 3294H-A00123 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3294H-A00123 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3294H-A00123 63 5/1
perletova / ladova biela M 3294H-A00123 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— —u 2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAOO06590A0171 Levit®
2CKA006512A0323 biela / ladova biela 3299H-A00100 01 5/1
2CKA006550A0042 biela / biela 3299H-A00100 03 5/1
Sedd / biela 3299H-A00100 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00100 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A00100 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00100 62 5/1
7Itd / dymova cierna 3299H-A00100 64 5/1
Cervend / dymovad Cierna  3299H-A00100 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A00100 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00100 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00100 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00100 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Reguldtor otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

3294U-A00130 Kryt regulatora otaéok
S upevriovacou maticou. Levit®

biela / ladova biela 3294H-A00130 01 5/1

biela / biela 3294H-A00130 03 5/1
Seda / biela 3294H-A00130 16 5/1
slonova kost / biela 3294H-A00130 17 5/1
macchiato / biela 3294H-A00130 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3294H-A00130 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3294H-A00130 64 5/1

Cervend / dymova ¢ierna  3294H-A00130 65 5/1
oranzova / dymova ¢ernd 3294H-A00130 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3294H-A00130 67 5/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3294H-A00130 63 5/1
perletova / ladova biela @ 3294H-A00130 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 70 5/1

Levit®

Levit®M FIEE + HEHE

3299U-A00006
3299U-A00007

Snimac spinaca automatického
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594) I

3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / ladova biela 3299H-A02182 01 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; biela / biela 3299H-A02182 03 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim 3eda / biela 3299H-A02182 16 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) slonova kost / biela 3299H-A02182 17 1
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C macchiato / biela 3299H-A02182 18 1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A02182 62 1
ZItd / dymova cierna 3299H-A02182 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A02182 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A02182 66 1
zelend / dymova Cierna 3299H-A02182 67 1
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A02182 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A02182 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 70 1
Levit® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Levit®M silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvenéné oviadanie Levit®
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A21908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A21908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A21908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A21908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A21908 18 1
3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A21908 62 1
3299-13508 7Itd / dymova cierna 3299H-A21908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A21908 65 1
oranzova / dymova Cernd 3299H-A21908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A21908 67 1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A21908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A21908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 69 1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 70 1
Levit® Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové
Levit®M dialkové ovladanie®.
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencéné ovlddanie Levit®
] Y 3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A11908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A11908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A11908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A11908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A11908 18 1
i ' 3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A11908 62 1
3299-13508 ZItd / dymova ¢ierna 3299H-A11908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A11908 65 1
oranzova / dymova ¢ernd 3299H-A11908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A11908 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A11908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A11908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 70 1
Levit® Bliz&f informace v kapitole ,Bezdratové
Levit®M dalkové ovladani“.
I 3559-A89345 Kryt spinaca Zaltiziového
- 3559-A88345 deleny s potlacou Levit®
Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. biela / ladova biela 3559H-A00662 01 5/1
Pre ovlddac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. biela / biela 3559H-A00662 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00662 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00662 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00662 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00662 62 5/1
- ZItd / dymova cierna 3559H-A00662 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00662 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00662 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00662 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00662 63 5/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00662 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— = 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
e 2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il Levit®
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / ladova biela 3299H-A00110 01 5/1
biela / biela 3299H-A0011003 5/1
Seda / biela 3299H-A00110 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00110 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A0011018 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00110 62 5/1
- 7Itd / dymova cierna 3299H-A00110 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3299H-A00110 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00110 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00110 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zaluziové spinace » AudiowWorld

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA006410A0393  Kryt éasovaca Busch-Timer®, ovladaca

2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1 4
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1 b st
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
zIta 3299H-A40100 64 5/1
V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1 -
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova 0 3299H-A40100 68 5/1
ocelova [ 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova [ 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
LeviteM H 4+ CEHE
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet Levit® "
2CKA008200A0153  V pripade samostatnej instalacie pristroja je biela 3299H-A40200 03 5/1 o
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom Sedd 3299H-A40200 16 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  slonova kost 3299H-A40200 17 5/1 Al A
macchiato 3299H-A40200 18 5/1
V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  ZIta 3299H-A40200 64 5/1
kombindacif je nutné na tento kryt pouzit cervend 3299H-A40200 65 5/1 PROG
Standardny ramcek zodpovedajuci ndsobnosti oranzova 3299H-A40200 66 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja zelend 3299H-A40200 67 5/1
v rdmceku je potrebné pouzit este krajny alebo
stredny kryt ramceka s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. onyx 3299H-A40200 63 5/1
perletova M 3299H-A40200 68 5/1
K dispozicii je tiez dvojndsobny raméek s otvormi ocelova [ 3299H-A40200 69 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100. titdnova 0 3299H-A40200 70 5/1
Levit®
Levit®M

2CKA008200A0042  Kryt reproduktora

Pre zapusteny reproduktor. Levit®

S gulatou mriezkou. biela I 5016H-A00075 03 5/1
Seda [ 5016H-A00075 16 5/1

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je slonovad kost M 5016H-A00075 17 5/1

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom macchiato M 5016H-A00075 18 5/1

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  ZItd M 5016H-A00075 64 5/1
cervend M 5016H-A00075 65 5/1

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  oranzova M 5016H-A00075 66 5/1

kombindcii je nutné na tento kryt pouzit zelend [ 5016H-A00075 67 5/1

Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti

(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja Levit®M

v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  onyx [ 5016H-A00075 63 5/1

stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm perletova M 5016H-A00075 68 5/1

(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. ocelova I 5016H-A00075 69 5/1
titdnova [ 5016H-A00075 70 5/1

K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M

Poznamky:
I Novinka



Levit®, Levit®M
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
Pre pristroje osvetlenia s LED. Levit®
biela 5016H-A00070 03 5/1
Sedd 5016H-A00070 16 5/1
slonova kost 5016H-A00070 17 5/1
macchiato 5016H-A00070 18 5/1
7Ita 5016H-A00070 64 5/1
cervena 5016H-A00070 65 5/1
oranzova 5016H-A00070 66 5/1
zelend 5016H-A00070 67 5/1
Levit®M
onyx 5016H-A00070 63 5/1
perletova I 5016H-A00070 68 5/1
ocelova M 5016H-A00070 69 5/1
titdnova @ 5016H-A00070 70 5/1
Levit®
Levit®M
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. Levit®
Pre prechod z pevnej instalacie na pohyblivy biela 3938H-A00034 03 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. Sedd 3938H-A00034 16 5/1
Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  slonova kost 3938H-A00034 17 5/1
macchiato 3938H-A00034 18 5/1
zIta 3938H-A00034 64 5/1
— cervena 3938H-A00034 65 5/1
oranzova 3938H-A00034 66 5/1
zelend 3938H-A00034 67 5/1
Levit®M
onyx 3938H-A00034 63 5/1
perletova M 3938H-A00034 68 5/1
ocelovd [ 3938H-A00034 69 5/1
titdnova I 3938H-A00034 70 5/1
Levit®
Levit®M
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. Levit®
biela 3902H-A00001 03 10/1
Sedd 3902H-A00001 16 10/1
slonova kost 3902H-A00001 17 10/1
macchiato 3902H-A00001 18 10/1
ZIta 3902H-A00001 64 10/1
cervena 3902H-A00001 65 10/1
oranzova 3902H-A00001 66 10/1
zelend 3902H-A00001 67 10/1
Levit®M
onyx 3902H-A00001 63 10/1
perletova [ 3902H-A00001 68 10/1
ocelova I 3902H-A00001 69 10/1
titdnova I 3902H-A00001 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je uréend pre systémy centralneho Levit®
vysavania s trubicami s priemerom 51 mm biela / ladova biela 5530H-C67107 01 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm biela / biela 5530H-C67107 03 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). Seda / biela 5530H-C67107 16 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  slonova kost / biela 5530H-C67107 17 8/1
Zakladria je sucastou doddvky. macchiato / biela 5530H-C67107 18 8/1
biela / dymova ¢ierna 5530H-C67107 62 8/1
Ramcek je neoddelitelnou st¢astou zasuvky ZItd / dymova ¢ierna 5530H-C67107 64 8/1
(z&suvku nie je mozné pouzit na montdz do Cervend / dymova cierna  5530H-C67107 65 8/1
viacnasobnych ramdekov). Vodorovna os zasuvky oranzova / dymova ¢ierna 5530H-C67107 66 8/1
je dand vodorovnou osou otvoru na trubicu. zelend / dymova ¢ierna  5530H-C67107 67 8/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5530H-C67107 63 8/1
perletova / ladova biela M 5530H-C67107 68 8/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 69 8/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 70 8/1
Levit®
Levit®M
2P+PE Zasuvka jednonasobna B =1
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit® s
biela / ladova biela 5519H-A02357 01 10/1
biela / biela 5519H-A02357 03 10/1
Sedd / biela 5519H-A02357 16 10/1 :
slonova kost / biela 5519H-A02357 17 10/1 ]
macchiato / biela 5519H-A02357 18 10/1 \
biela / dymova ¢ierna 5519H-A02357 62 10/1 i
2Ité / dymovd tierna 5519H-A02357 64 10/1 %qh}_ s
Cervend / dymova ¢ierna 5519H-A02357 65 10/1 ’
oranzova / dymova cierna 5519H-A02357 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna  5519H-A02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5519H-A02357 63 10/1
perletova / ladova biela @ 5519H-A02357 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5519H-A02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna M 5519H-A02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna 55x55,
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit®
biela I 5519H-A02557 03 10/1
V pripade samostatnej instaldcie zasuvky je Seda M 5519H-A02557 16 10/1
nutné pouZit raméek s otvorom 55 x 55 mm macchiato M 5519H-A02557 18 10/1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. 4
Levit®M /
V pripade instaldcie zdsuvky do viacndsobnych — onyx M 5519H-A02557 63 10/1
kombinécif je nutne pouzit Standardny rdmcek ocelova M 5519H-A02557 69 10/1 ~ _—
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..). titdnova M 5519H-A02557 70 10/1 N
Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) -
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite stranu 100.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s vieckom biela / biela I 5519H-A02397 03 10/1
macchiato / biela I 5519H-A02397 18 10/1
biela / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 62 10/1
Levit®M
Bezskrutkové pripojenie vodicov. onyx / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 63 10/1
Levit® IP 40 titdnova / dym. ¢ierna [ 5519H-A02397 70 10/1
Levit®M 16 A, 250V AC
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
] s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou ¥ biela / ladova biela 5513H-C02357 01 10/1
biela / biela 5513H-C02357 03 10/1
Seda / biela 5513H-C02357 16 10/1
slonova kost / biela 5513H-C02357 17 10/1
macchiato / biela 5513H-C02357 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 5513H-C02357 62 10/1
ZItd / dymova ¢ierna 5513H-C02357 64  10/1
¢ervend / dymova cierna  5513H-C02357 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 5513H-C02357 66 10/1
zelend / dymova Cierna  5513H-C02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5513H-C02357 63  10/1
perletova / ladova biela M 5513H-C02357 68 10/1
ocelovad / dym. ¢ierna M 5513H-C02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5513H-C02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
LeviteM 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s USB nabijanim biela / ladova biela 5569H-A02357 01 1
Na sucasné pouzivanie zasuvky a nabfjanie biela / biela 5569H-A02357 03 1
mobilného koncového zariadenia so Standardnym  $edd / biela 5569H-A02357 16 1
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 slonova kost / biela 5569H-A02357 17 1
pomocou USB kabla typu A. macchiato / biela 5569H-A02357 18 1
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim. biela / dymova ¢ierna 5569H-A02357 62 1
Vystupné napétie: 5V DC * 5 % (SELV) ZItd / dymova cierna 5569H-A02357 64 1
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Cervend / dymova cierna  5569H-A02357 65 1
Vlastnd spotreba: 0,1 W oranzova / dymova cierna 5569H-A02357 66 1
Vstavana hibka: 35 mm zelend / dymova ¢ierna  5569H-A02357 67 1
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Levit®M
V pripade samostatnej instalacie zasuvky je onyx / dymova ¢ierna 5569H-A02357 63 1
nutné pouzit raméek s otvorom 55 x 55 mm perletova / ladova biela M 5569H-A02357 68 1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. ocelovd / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 70 1
V pripade instaldcie zasuvky do viacndsobnych
kombindcif je nutne pouzit Standardny rdmcek
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..).
Podla pozicie zasuvky v rdmdceku je potrebné
pouzit eSte krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) —
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit®M 16 A, 250V AC
g 2P+PE Zasuvka jednonasobna
# \ J s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s ochranou pred prepatim biela / ladova biela 5599H-A02357 01 1
Opticka signalizacia poruchy. biela / biela 5599H-A02357 03 1
Seda / biela 5599H-A02357 16 1
) slonové kost / biela 5599H-A02357 17 1
macchiato / biela 5599H-A02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5599H-A02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5599H-A02357 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5599H-A02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5599H-A02357 63 1
perletova / ladova biela M 5599H-A02357 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priec¢ok pouzite krabice

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dod4va KOPOS KOLIN a.s.).

I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou, biela / ladova biela 5593H-C02357 01 1
s ochranou pred prepétim '® biela / biela 5593H-C02357 03 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd / biela 5593H-C02357 16 1
slonové kost / biela 5593H-C02357 17 1
macchiato / biela 5593H-C02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5593H-C02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5593H-C02357 64 1
cervend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5593H-C02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 67 1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 5593H-C02357 63 1
perletova / ladova biela M 5593H-C02357 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
pradovym chrani¢om, s clonkami, biela / biela 5526H-A02369 03 1

koncova alebo priebezna

Rezidudlny pracovny prud In,: 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad
Menovity prad I,: 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5 I, max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v sulade s STN EN 61008-1
Pripajaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

Instaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkam L', N‘je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych kombinacii

je nutné pouzit Standardny ramcek zodpovedajuci nasobnosti
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt ramceka s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) — pozrite str 100.

K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi

55 x 55 mm (3901H-AQ00.55 ..) — pozrite str. 100.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® 16 A, 230V AC H > BRI EHE

Dalsie produkty dizajnového radu Levit®, Levit®M najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
— Zasuvky inych systémov

Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.

Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

I Novinka

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zédsuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Levit®, Levit®M

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny Levit®
biela / ladova biela 3901H-A05010 01 20/1
biela / biela 3901H-A05010 03 20/1
$edd / biela 3901H-A05010 16 20/1
slonova kost / biela 3901H-A05010 17 20/1
macchiato / biela 3901H-A05010 18 20/1
b - biela / dymova ¢ierna 3901H-A05010 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3901H-A0501064  20/1

Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05010 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05010 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3901H-A05010 67 20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3901H-A0501063  20/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05010 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 70 20/1

Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05020 01 10/1
biela / biela 3901H-A05020 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05020 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05020 17 10/1
= macchiato / biela 3901H-A0502018  10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05020 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05020 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05020 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05020 66 10/1
zelend / dymova Cierna 3901H-A05020 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05020 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05020 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05030 01 10/1
biela / biela 3901H-A05030 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05030 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05030 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05030 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05030 62 10/1
7Itd / dymova cierna 3901H-A05030 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05030 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05030 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05030 68 10/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvislt montaz. biela / ladova biela 3901H-A05040 01 10/1
biela / biela 3901H-A05040 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05040 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05040 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05040 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05040 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05040 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05040 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05040 66 10/1
zelend / dymova Cierna  3901H-A05040 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05040 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05040 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05050 01 10/1
biela / biela 3901H-A05050 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05050 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05050 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05050 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05050 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05050 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05050 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05050 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05050 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05050 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05050 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 70 10/1
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Ramcek jednonasobny s otvorom 55x55
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre biela / ladova biela 3901H-A0551001 20/1
2CKA006410A0399  ovladac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela 3901H-A05510 03 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac Seda / biela 3901H-A05510 16 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela 3901H-A0551017 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela 3901H-A05510 18 20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, biela / dymova ¢ierna 3901H-A05510 62 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om 7Itd / dymova cierna 3901H-A0551064  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55x55 alebo krytov systému Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 65 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. oranzova / dymova cierna 3901H-A05510 66 20/1
5519H-A02557 .. zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 67 20/1
6220H-AO0.... ..
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05510 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05510 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 70 20/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ramceky « Vymenne diely

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299H-A40100 .. Raméek dvojnasobny s otvorom 55x55

3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®

5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela / ladova biela I 3901H-A05520 01 10/1
2CKA006410A0399  ovlddac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela M 3901H-A05520 03 10/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilrovac Seda / biela M 3901H-A05520 16 10/1
2CKAO008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela M 3901H-A05520 17 10/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela M 3901H-A05520 18 10/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zdsuvky s USB nabfjanim, biela / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 62 10/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chranicom

5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému Levit®M

5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. onyx / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 63 10/1
5519H-A02557 .. perletova / ladova biela M 3901H-A05520 68 10/1
6220H-A0.... .. ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 69 10/1

titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 70 10/1

Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, krajny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre bild 3901H-A00255 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Seda 3901H-A00255 16 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosiliovac slonova kost 3901H-A00255 17 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00255 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00255 64  20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, Cervend 3901H-A00255 65 20/1
2CKA001032A0518  zadsuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0025566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00255 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymienia sa za kryt pri akejkolvek krajnej pozicii  onyx 3901H-A00255 63 20/1
v Standardnom viacndsobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00255 68 20/1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica). ocelovd O1 3901H-A0025569  20/1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu titdnova O 3901H-A0025570  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, stredny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t.j. pre biela 3901H-A00355 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Sedd 3901H-A00355 16  20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac slonova kost 3901H-A00355 17 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00355 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00355 64  20/1
2CKA008200A0153  Audioworld), zasuvky s USB nabfjanim, Cervena 3901H-A00355 65 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0035566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zdsuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00355 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymiena sa za kryt pri akejkolvek vnitornej pozicii  onyx 3901H-A00355 63 20/1
v $tandardnom viacnasobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00355 68 20/1
prilozeného plastového demontazneho kl'ica). ocelova M 3901H-A00355 69 20/1
Video-navod na jednoduchd vymenu krytu titdnova [ 3901H-A00355 70  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®

Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559H-A00651 .. Diel vymenny pre kryt spinaca
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B431 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-B431 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B431 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B431 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B431 63 1
priloZeného plastového demontdzneho kl'dca. ZIta ND3559H-B431 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3559H-B431 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B431 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B431 67 1
3559H-A00653 .. Diel vymenny pre kryt spinaca s priezorom
3559H-A00655 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B443 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3559H-B443 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B443 17 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B443 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B443 63 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-B443 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu cervend ND3559H-B443 65 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B443 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B443 67 1
3559H-A00652 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a deleného
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-A447 17 1
elektrikdra. VSetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447 63 1
prilozeného plastového demontazneho kl'dca. ZItad ND3559H-A447 64 1
Video-ndvod na jednoduchu vymenu krytu cervend ND3559H-A447 65 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447 66 1 ‘
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelena ND3559H-A447 67 1
3559H-A00662 .. Diel vymenny pre kryt spinaca zaltiziového e
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447/103 1 -
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447/116 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania slonova kost ND3559H-A447/1 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447/118 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447/163 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-A447/164 1
Video-navod na jednoduchu vymenu krytu Cervend ND3559H-A447/165 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447/166 1 ‘ -
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-A447/1 67 1
3292H-A10301 .. Diel vymenny pre kryt termostatu
3292H-A20301 .. alebo hodin spinacich biela ND3292H-A11 03 1
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3292H-A1l 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3292H-A11 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3292H-A11 18 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3292H-A11 63 1
Vrchny diel krytu sa vymenf lahko pomocou zItd ND3292H-A11 64 1 |
prilozeného plastového demontdzneho kl'tca. cervend ND3292H-A11 65 1 l { I
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu oranzova ND3292H-A11l 66 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke zelena ND3292H-A11 67 1
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3299H-A02182 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a automatického ~——r
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3299H-A31 03 1 L |
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Seda ND3299H-A31 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3299H-A31 17 1
elektrikdra. Vietko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3299H-A31 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3299H-A31 63 1
prilozeného plastového demontédzneho kl'ica. ZIta ND3299H-A31 64 1
Video-ndvod na jednoduchtd vymenu krytu cervend ND3299H-A31 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3299H-A31 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3299H-A31 67 1
Poznamky:
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Levit®
Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
5519H-A02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky jednonasobnej
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5519H-B500 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5519H-B500 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5519H-B500 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5519H-B500 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5519H-B500 63 1
priloZzeného plastového demontazneho kl'dca. ZIta ND5519H-B500 64 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu cervena ND5519H-B500 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5519H-B500 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5519H-B500 67 1
5513H-C02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky dvojnasobnej
3 Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5513H-A2223 03 1
! Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5513H-A2223 16 1
;] dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5513H-A2223 17 1
S elektrikara. Vietko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5513H-A2223 18 1
a Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5513H-A2223 63 1
| prilozeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND5513H-A2223 64 1
\ Video-navod na jednoduchd vymenu krytu cervena ND5513H-A2223 65 1
\—// najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5513H-A2223 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5513H-A2223 67 1
3901H-A05010 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek jednonasobny
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3901H-A150 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3901H-A150 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3901H-A150 17 1
elektrikdra. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3901H-A150 18 1
Kryt ramceku sa vymeni lahko pomocou onyx ND3901H-A150 63 1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND3901H-A150 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3901H-A150 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3901H-A150 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3901H-A150 67 1
3901H-A05020 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek viacnasobny,
3901H-A05030 .. krajny biela ND3901H-A250 03 1
3901H-A05040 .. Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3901H-A250 16 1
3901H-A05050 .. Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-A250 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania macchiato ND3901H-A250 18 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! onyx ND3901H-A250 63 1
Kryt pri akejkol'vek krajnej pozicii rdmdeka sa zIta ND3901H-A250 64 1
vymeni lahko pomocou prilozeného plastového  Cervend ND3901H-A250 65 1
demontazneho kltca. oranzova ND3901H-A250 66 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-A250 67 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3901H-A05030 .. Diel vymenny - kryt pre raméek viacnasobny,
3901H-A05040 .. stredny biela ND3901H-B350 03 1
3901H-A05050 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Seda ND3901H-B350 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-B350 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3901H-B350 18 1
elektrikdra. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3901H-B350 63 1
Kryt pri vnutornej pozicii ramdceka sa vymeni zIta ND3901H-B350 64 1
lahko pomocou priloZzeného plastového cervena ND3901H-B350 65 1
demontazneho kl'ica. oranzova ND3901H-B350 66 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-B350 67 1

Levit ®

najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.

Poznamky:

102



Poznamky

103



