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—
ABB-free@home®

Inštalácia a uvedenie do prevádzky ešte nikdy neboli ľahšie.  
Nový štandard pre systém inteligentnej elektroinštalácie. 
Jednoduché a pôsobivé!

—
V designech
•	 basic55®
•	 Tango®
•	 Levit®
•	 Levit®M
•	 Element®
•	 Time®
•	 Time® Arbo
•	 future® linear
•	 solo®
•	 solo® carat

—
ABB-free@home® –  
priestorový termostat  
Na nastavenie požadovanej teploty. 
Možnosť nastavenia funkcie ECO. 
LCD zobrazenie prevádzkových 
režimov. Využitie funkcie pre kúrenie 
alebo chladenie.

—
ABB-free@home® –  
snímač pohybu  
Možnosť spínania akčných členov 
ABB-free@home® v závislosti 
od pohybu osôb a jasu okolia. 
Nastavenie oneskorenia zopnutia, 
intenzity okolitého osvetlenia.

—
ABB-free@home® –  
systémový modul 2.0 
Základný modul celého systému.  
Na uvedenie do prevádzky  
a následné vzdialené ovládanie  
inštalácie. LED signalizácia  
jednotlivých stavov zariadení.  
Prepojenie s domácou WLAN sieťou.

—
ABB-free@home® –  
dotykový panel s displejom 7" 
Na ovládanie osvetlenia, stmievania, 
pohybu žalúzií a ďalších funkcií  
priamo na displeji prístroja.  
Je možné ovládať až 16 funkcií na 
jednej obrazovke. Integrovaný slot 
na SD kartu na rozšírenie pamäte 
obrázkov.

NOVINKA

ABB-
free@home
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Vytvorili sme inteligentnú elektroinštaláciu – systém domovej automa-
tizácie ľahší ako kedykoľvek predtým. Domová automatizácia – sloboda 
a komfort. ABB-free@home® predstavuje nový štandard ľahkej inštalácie, 
uvedenia do prevádzky a obsluhy.

Úplné prepojenie – dom, spotrebiče, elektroinštalácia
Oslobodzujúce! S novým systémom ABB-free@home® môžu elektroinšta-
latéri zrealizovať ľubovoľné prepojenie elektroinštalácie a spotrebičov za 
veľmi krátky čas. Sloboda v domovej automatizácii.

Dvakrát ľahší
S ABB-free@home® môžu byť žalúzie, svetlá, kúrenie, ventilácia a otváranie 
dverí domovými telefónmi riadené vzdialene prostredníctvom mobilnej 
aplikácie.

Inteligencia ľahko a rýchlo
Domová automatizácia pre žalúzie, svetlá, kúrenie, ventiláciu a ovládanie dverí 
sa stáva ľahšou ako kedykoľvek predtým. ABB-free@home® poskytuje konco-
vým zákazníkom väčšie pohodlie, bezpečnosť a úspory energií bez akéhokoľvek 
veľkého úsilia a zvyšuje šance na úspech elekromontérov u zákazníkov, pretože 
tento systém je možné pochopiť a inštalovať bez predchádzajúceho rozsiah-
leho školenia. Systém s veľkou budúcnosťou, ktorý šetrí váš čas! Od inštalácie 
pomocou dvojžilového vedenia až po konfiguráciu a obsluhu pomocou tabletu, 
smartfónu alebo počítača. S ABB-free@home® je možné všetky inštalácie 
v dome zlúčiť neuveriteľne ľahko. Pomocou intuitívnej používateľskej príručky 
pre mobilné aplikácie je možné všetky nastavenia vykonať veľmi rýchlo.

Pohodlné
Jednotlivé scénické režimy sú jednoducho nastaviteľné a tiež neskôr ľahko 
prispôsobené aj koncovými uživateľmi.

Uvedenie do prevádzky
Intuitívne uvedenie do prevádzky pomocou všetkých bežných internetových 
prehľadávačov, rovnako ako pomocou aplikácií pre iOS a Android.

Ľahká a priama je cesta k úspechu! Teraz aj v budúcnosti.
Príjemnejší a pohodlnejší život. Toto je téma pre dnešok aj zajtrajšok.  
Preto sa dopyt po domovej automatizácii bude aj naďalej zvyšovať.  
S jednoduchým systémom, ktorým ABB-free@home® bezpochyby je,  
docielite komfortnejší a pohodlnejší životný štýl. 

ABB-free@home® je odpoveďou na svetový trend s vysokým potenciálom
Už dnes vstúpila domová automatizácia v podobe prepojenia a vzájomnej 
komunikácie spotrebičov do nášho každodenného života. Počítače a smar-
tfóny tu už ukázali cestu. Smartfónom či tabletom ovládame veľa spotre-
bičov, avšak rôznymi aplikáciami. ABB-free@home® – prepojenie všetkých 
zariadení jediným riešením. Témy, ako je pohodlie, energetická úspornosť 
a bezpečnosť, sú pre koncových zákazníkov zásadne dôležité už teraz.  
ABB-free@home® otvára mnoho možností na docielenie týchto kritérií. 
Vďaka ľahkému uvedeniu do prevádzky, nastaveniu, ovládaniu, ponúka tento 
systém mnohé výhody elektroinštalatérom aj samotným užívateľom.

Systém ponúka väčšie pohodlie, bezpečnosť a takisto účelnosť a je v danom 
cenovom segmente jedinečný. Jedným z dôvodov je to, že je možné neskôr 
ľahko vykonávať úpravy podľa svojich prianí. Vďaka ľahkej inštalácii a uvede-
niu do prevádzky šetrí systém, s ktorým sa je možné naučiť pracovať celkom 
intuitívne, výrazne čas pri realizácii. Usporený čas je možné venovať svojmu 
osobnému životu, koníčkom a rodine. Ľahká a rýchla inštalácia sa vyplatí 
všetkým. Používateľom aj elektroinštalatérom!

—
ABB-free@home®
Inteligentná elektroinštalácia na pohodlné ovládanie

Poznámky:

  

free@home

Žalúzie

Kúrenie
Osvetlenie

Ventilácia

Dverná 
komunikácia
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Stačí vám tablet alebo smartfón
Nastavenie všetkých funkcií pomocou jedinej mobilnej aplikácie!
• Ľahká obsluha
• Produkt s veľkým potenciálom a so zaistenou budúcnosťou
• Konkurenčná výhoda

Celý systém je možné individuálne konfigurovať voľne dostupnou aplikáciou 
(iOS/Android) pomocou smartfónov alebo tabletov, rovnako ako prostred-
níctvom internetového prehľadávača v počítači.

Prvý krok – dom
Najprv vytvoríte pôdorys s podlažiami a miestnosťami.

Druhý krok – rozmiestnenie
Snímače a moduly sú rozmiestnené v pôdoryse a pridelené v systéme. Roz-
miestenie je vykonané pre všetky poschodia objektu a pre všetky miestnosti 
v jednotlivých podlažiach.

Tretí krok – prepojenie
A nakoniec je možné prvky kombinovať podľa potreby.

Riešenie s ABB-free@home® – jednoducho múdre a inteligentné
Konečne! ABB-free@home® mení obytné priestory na inteligentný domov. 
Prepojenie celého domu, spotrebičov aj elektroinštalácie v rámci domovej 
automatizácie je konečne k dispozícii skutočne pre každého.

Smartfón a tablet sa v dome stávajú diaľkovým ovládačom. Na všetko! 
Pre každodenné použitie je systém domovej automatizácie a inteligentnej 
elektroinštalácie ABB-free@home® extrémne flexibilný. Táto vlastnosť sys
tému umožňuje elektroinštalatérom plniť individuálne požiadavky všetkých 
užívateľov. Osvetlenie v kuchyni je možné zapnúť dotykom obrazovky 
tabletu alebo telefónu, aj keď je človek ešte v posteli. Alebo sa jedným 
spínačom deaktivujú všetky svetlá a zariadenia pri odchode z domu. Veľmi 
výhodné, extrémne pohodlné, vysoko energeticky úsporné! Nastavenie 
týchto variantov je také ľahké, ako len môže byť – podľa nálady alebo situá-
cie. Telefónom, tabletom alebo stlačením tlačidla na stene.

ŠTRUKTÚRA DOMU

PPoddkkroviiee PPoschhoddiiePPPP ee Pivnica

Pridať poschodie

Podkrovie

2. poschodie

1. poschodie

Pivnica

Dom

Podkrovie

2. poschodie

1. poschodie

Pivnica

PLÁN POSCHODIA ZOZNAM

HL. MENU

1. poschodie

ROZMIESTNENIE

1. POSCHODIE

HL. MENU

Obývacia izba

Kuchyňa

Jedáleň

Chodba

ZOZNAM

Všetko

Jedáleň

Chodba

Kuchyňa

Obývacia izba

Osvetlenie Spínač Zásuvka Izbový termostatSenzorSnímač pohybuŽalúzie

Pridať zariadenie

Všetko vypnuté

PREPOJENIE

Kuchyňa

JedáleňObývacia izba

Chodbaa

1. POSCHODIE

Všetko vypnuté

HL. MENU

ZOZNAM

Stropné svetlo Obýv... 0%

Stropné svetlo Jedál... 0%

Osvetlenie Chodba 0%

Pracovná doska 0%

Pridať scénu a skupinu

Nová scéna Panická scéna Všetko vypnuté Vš. žalúzie zavrieťVš. žalúzie otvoriťSk. žalúzieSk. osvetlenie Sk. stmievanie

Poznámky:
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Poznámky:

Zapojenie inštalácie zbernicovým káblom YCYM 2x2x0,8
Základná možnosť zapojenia systému je zapojenie pomocou zbernicového 
kábla. Všetky prvky sú pripojené do systému cez zbernicový kábel. Tak sa 
registrujú v systéme a možno im následne priradiť rôzne funkcie, nastavovať 
parametre a prepojovať ich medzi sebou. Tento druh sa v zásade používa 
v novostavbách a v nových objektoch, kde je namontovaná aj nová domová 
rozvodnica.

Zapojenie pomocou bezzbernicových prvkov
Pre doplnenie alebo rozšírenie systému je možné použiť druhý varint zapo-
jenia prvkov. Tým je bezbernicové zapojenie. Ako názov napovedá, tak nie je 
potrebný zbernicový kábel. Prvky sa napájajú zo silového vedenia 230 V AC. 
Komunikujú medzi sebou aj so systémovým modulom bezdrôtovo. Keďže 
sú napájené, nie je potrebné sledovať a meniť batérie. Tento typ prvkov sa 
hodí pre doplnenie inštalácie o dalšie funkcionality ale aj pre rekonštrukcie 
existujúcich inštalácií.

—
ABB-free@home®
Možnosti zapojenia inteligentnej elektroinštalácie

Napájací 
zdroj

Dvojvodičový 
zbernicový kábel

Snímač

Snímač

230 V silové vedenie/
kábel silové napájanie

Tablet Smartfón

Okenný 
kontakt

Bezdrôtová
termostatická 
hlavica

Osvetlenie Osvetlenie

Osvetlenie

Systémový 
modul

Dotykový panel
ABB-free@home@

Kúrenie Kúrenie

Kúrenie

Žalúzie Žalúzie

Žalúzie

PS

Akčné členy Snímač/Akčný člen

Snímač/Akčný člen

Komunikácia po zbernicovom kábli

Bezzbernicové zapojenie
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Centrálne zapojenie s akčnými členmi umiestnenými na DIN lište  
v domovom rozvádzači
Vďaka inštalácii modulárnych akčných členov do rozvádzača na DIN lištu 
dochádza k skráteniu silových vedení, ktoré by viedli k jednotlivým sníma-
čom. Silové vedenie v tomto prípade vedie iba k jednotlivým spotrebičom. 
Ostatné prepojenie je zabezpečené pomocou zbernice.

Kombinácia snímača a akčného člena pre lokálne ovládanie
Všetko v jednom. Pre úsporu miesta sú snímače a akčné členy umiestnené 
v jednej inštalačnej krabici. Funkcia oboch komponentov sa nakonfiguruje 
vopred. To robí programovanie základných funkcií zbytočným, ale možným 
podľa potreby. Toto riešenie umožňuje ovládanie svetiel a žalúzií aj pred 
naprogramovaním systému.

Rozvádzač s akčnými členmi 
a napájacím zdrojom

Dvojvodičový zbernicový kábel

Dotykový panel
ABB-free@home@

Zbernica 
dverné 
komunikácieSnímač

OsvetlenieKúrenieŽalúzie

PSPS

Dverná 
komunikácia

Snímač

Zbernica 
dverné 
komunikácie

Dotykový panel
ABB-free@home@

Dvojvodičový zbernicový kábel

Jednotka 
snímač / 
akčný člen

KúrenieŽalúzie Dverná komunikácia

Jednotka 
snímač / 
akčný člen

PS
PS

Rozvádzač 
s napájacím zdrojom

—
ABB-free@home®
Dve možnosti zapojenia – centrálne alebo lokálne

Systémový modul
Systémový modul
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—
ABB-free@home®
Prehľad produktov

Tlačidlové rozhranie
Na ovládanie jednotlivých zariadení slúžia rôzne tlačidlové rozhrania. Od 
vypínačov, cez ovládače žalúzií až po izbové termostaty. Spínanie osvetlenia 

a ďalších zariadení je možné tiež pomocou snímačov pohybu v dostupných 
dizajnových radoch.

—
Ovládací prvok dvoj-
násobný, stmievanie/
spínanie, dizajnový rad 
basic55®, biela

—
Ovládací prvok dvojná-
sobný, osvetlenie/žalúzie, 
dizajnový rad basic55®, 
biela

—
Ovládací prvok jedno
násobný, spínanie,  
dizajnový rad basic55®, 
biela

—
Ovládací prvok jedno
násobný, žalúzie,  
dizajnový rad basic55®, 
biela

—
Snímač pohybu,  
dizajnový rad basic55®, 
biela

—
Priestorový termostat, 
dizajnový rad basic55®, 
biela

Akčné členy
Akčné členy sú určené na ovládanie žalúzií, kúrenia, chladenia alebo na spí-
nanie a stmievanie osvetlenia. Okrem členov pre zapustenú montáž ponúka 
systém ABB-free@home® prístroje na montáž do rozvádzačových skríň. 

Jednotlivé moduly sa líšia použitím a násobnosťou. Rôznou kombináciou 
akčných členov je možné docieliť najrôznejšie varianty ovládania jednotli-
vých spotrebičov a zariadení v domácnosti.

—
Akčný člen spínací 
4-násobný, modulárny

—
Akčný člen stmievací 
4-násobný, modulárny

—
Akčný člen žalúziový 
4-násobný, modulárny

—
Akčný člen kúrenia 
6-násobný, modulárny

—
Napájací zdroj, 
modulárny

—
Binárny vstup 
4-násobný, modulárny

Väčšia sloboda vďaka ABB-free@home®
Riešenie, ktorému nič nechýba. S ABB-free@home® je možné premeniť 
širokú škálu riešení na skutočnosť. Tak v súkromnom sektore pri rezidenč-
ných budovách, ako aj v sektore menších komerčných budov.

Systém inteligentnej elektroinštalácie pre domovú automatizáciu  
ABB-free@home® berie do úvahy všetky dôležité aplikácie – spínanie 
a stmievanie osvetlenia, detekciu pohybu, ovládanie žalúzií, svetelné scény, 
vykurovanie, ventiláciu, dvernú komunikáciu – domové telefóny, vzdialený 
prístup prostredníctvom smartfónov a tabletov, rovnako ako časové funkcie. 
Ovládacie prvky sú k dispozícii v dizajnových radoch basic55®, Tango®, Levit®, 
Levit®M, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo® a solo® carat.

—
Dotykový panel s displejom 7"

—
Systémový modul 2.0, nástenný

Poznámky:



Pre prístroje	 Názov	 Farba	 Objedn. kód	 Jednot. bal. ks

Pre dizajn	 Technické údaje		  Kompletnosť

—
ABB-free@home®
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	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, bezzbernicové
	 Na ovládanie spínania, stmievania a ovládanie žalúzií.		  	2CKA006200A0072	 1
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Menovité napätie: 230 V AC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm

Tango®
Levit® (M)	
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SU-F-1.0.1-WL

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, bezzbernicové
	 Na ovládanie spínania, stmievania a ovládanie žalúzií.		  	2CKA006200A0073	 1
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Menovité napätie: 230 V AC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm

basic55 ®
Tango®
Levit® (M)	
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SU-F-2.0.1-WL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Termostat priestorový, zapustený, bezzbernicový
	 Funkcia kúrenia/chladenia.			   	2CKA006200A0081	 1
	 Ovládací prvok s funkciou regulátora priestorovej teploty 
	 na ovládanie komerčne dostupných zariadení.
	 Displej na nastavenie požadovanej teploty. 
	 Možnosť pripojenia podlahového senzora 2CKA006220A0721.
	 Použitie iba s krytmi pre priestorový termostat ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bez zbernice.
	 Ovládací prvok: tzv. plávajúci kryt na nastavenie hodnôt
	 a prevádzkových režimov
	 Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov a hodnôt
	 Menovité napätie: 230 V AC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
basic55 ®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm
Tango®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: RTC-F-1-WL 1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
	 Novinka



Pre prístroje	 Názov	 Farba	 Objedn. kód	 Jednot. bal. ks

Pre dizajn	 Technické údaje		  Kompletnosť

—
ABB-free@home®
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	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom, bezzbernicové		  	2CKA006200A0074	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Výstup: 1× NO kontakt, bezpotenciálový
basic55 ®	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-1.1.1-WL

	 Termostat priestorový pokojový, akčný člen, bezzbernicový
	 Funkcia kúrenia/chladenia.			   	2CKA006200A0082	 1
	 Ovládací prvok s funkciou regulátora priestorovej teploty 
	 na ovládanie komerčne dostupných zariadení.
	 Displej na nastavenie požadovanej teploty. 
	 Možnosť pripojenia podlahového senzora 2CKA006220A0721.
	 Použitie iba s krytmi pre priestorový termostat ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bez zbernice.
	 Ovládací prvok: tzv. plávajúci kryt na nastavenie hodnôt
	 a prevádzkových režimov
	 3-vodičové pripojenie.
	 Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov a hodnôt
	 Menovité napätie: 230 V AC
basic55 ®	 Menovitý výkon: 3 680 W
basic55 ®	 Menovitý prúd: 16 A
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: RTC-F-2.1-1-WL 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
	 Novinka

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom, bezzbernicové		  	2CKA006200A0075	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Výstup: 1× NO kontakt, bezpotenciálový
basic55 ®	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-2.1.1-WL
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	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 2-násobným spínacím kontaktom, bezzbernicové		  	2CKA006200A0076	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Výstup: 2× NO kontakt, bezpotenciálový
basic55 ®	 Menovité hodnoty: 5 A / 1 200 W, 920 W, 800 W (R, C, L)
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-2.2.1-WL

	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným stmievacím členom, bezzbernicové		 	2CKA006200A0077	 1
	 Na stmievanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom na 
	 ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, nízkonapäťových 
	 halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým 
	 predradníkom, stmievateľných retrofitových LEDi.
	 Stmievanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®  prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
basic55 ®	 Výstup: 1× stmievateľný výstup
Tango®	 Menovité hodnoty: 20 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarovky)
Levit® (M)	 Stupeň krytia: IP 20
Element®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Time® (Arbo)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
future® linear	 Montážna hĺbka: 32 mm
solo® (carat)	 Typové číslo: SDA-F-1.1.1-WL

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným stmievacím členom, bezzbernicové		 	2CKA006200A0078	 1
	 Na stmievanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom na 
	 ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, nízkonapäťových 
	 halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým 
	 predradníkom, stmievateľných retrofitových LEDi.
	 Stmievanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home®  prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
basic55 ®	 Výstup: 1× stmievateľný výstup
Tango®	 Menovité hodnoty: 20 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarovky)
Levit® (M)	 Stupeň krytia: IP 20
Element®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Time® (Arbo)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
future® linear	 Montážna hĺbka: 32 mm
solo® (carat)	 Typové číslo: SDA-F-2.1.1-WL

Poznámky:
	 Novinka

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným žalúziovým kontaktom, bezzbernicové		  	2CKA006200A0079	 1
	 Na ovládanie motorov žalúzií a markíz.
	 S integrovaným žalúziovým akčným členom.
	 Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho  
	 programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home® 
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Výstup: 1× prepínací kontakt, NO
basic55 ®	 Menovité hodnoty:  4 A / 920 V·A
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear	
solo® (carat)	 Typové číslo: SBA-F-1.1.1-WL

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným žalúziovým kontaktom, bezzbernicové		  	2CKA006200A0080	 1
	 Na ovládanie motorov žalúzií a markíz.
	 S integrovaným žalúziovým akčným členom.
	 Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho  
	 programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Komunikácia so systémovým modulom ABB-free@home® 
	 prebieha bezdrôtovo.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia stavu: LED na orientačnú signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
	 Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
	 Výstup: 1× prepínací kontakt, NO
basic55 ®	 Menovité hodnoty:  4 A / 920 V·A
Tango®	 Stupeň krytia: IP 20
Levit® (M)	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Element®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Time® (Arbo)	 Montážna hĺbka: 32 mm
future® linear	
solo® (carat)	 Typové číslo: SBA-F-2.1.1-WL

Poznámky:
	 Novinka

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené
	 Na ovládanie spínania, stmievania a ovládanie žalúzií			   2CKA006220A0117	 1
	 pomocou akčného členu ABB-free@home®.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi 
	 pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia 
	 a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 23 mm
basic55 ®	 Montážna hĺbka: 9 mm
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SU-F-1.0.1 1 2 3 4 5 6 7 8
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	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené
	 Na ovládanie spínania, stmievania a ovládanie žalúzií			   2CKA006220A0118	 1
	 pomocou akčného člena ABB-free@home®.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi 
	 pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia 
	 a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 23 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
Tango®
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SU-F-2.0.1

	 Snímač pohybu, zapustený
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 biela			   2CKA006220A0787	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 slonová kosť			   2CKA006220A0788	 1
	 a osvetlenia.	 šedá			   2CKA006220A0789	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov	 béžová			   2CKA006220A0790	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 hnedá			   2CKA006220A0791	 1
	 spolu so systémovým modulom.	 čierna			   2CKA006220A0792	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 dymová šedá			   2CKA006220A0793	 1
	 priloženej svorkovnice.	 vresová červená			   2CKA006220A0794	 1
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá

Tango®

	 Snímač pohybu, zapustený
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 biela			   2CKA006220A0683	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 slonová kosť			   2CKA006220A0649	 1
	 a osvetlenia.	 šampanská metalíza			   2CKA006220A0666	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov	 grafitová šedá			   2CKA006220A0700	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie
	 spolu so systémovým modulom.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá

basic55®	 Typové číslo: MD-F-1.0.1-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
	 Novinka

	 Snímač pohybu, zapustený
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 antracitová			   2CKA006220A0212	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 slonová kosť			   2CKA006220A0530	 1
	 a osvetlenia.	 hliníková strieborná			   2CKA006220A0213	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov 	 štúdiová biela			   2CKA006220A0214	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0547	 1
	 spolu so systémovým modulom.	 zamatová biela			   2CKA006220A0615	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 zamatová čierna			   2CKA006220A0632	 1
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá

future® linear	 Typové číslo: MD-F-1.0.1-8xx

	 Snímač pohybu, zapustený	 Levit®
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 biela		  	2CKA006220A0825	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 šedá		  	2CKA006220A0826	 1
	 a osvetlenia.	 macchiato		  	2CKA006220A0827	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 Levit®M
	 spolu so systémovým modulom.	 onyx 		  	2CKA006220A0828	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 oceľová		  	2CKA006220A0829	 1
	 priloženej svorkovnice.	 titánová		  	2CKA006220A0830	 1
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá

	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček alebo kryt
	 rámčeku s otvorom 55 × 55 mm – viď strany 99, 100.

Levit®
Levit®M

	 Snímač pohybu, zapustený	 Element®
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 biela / ľadová biela			   2CKA006220A0795	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 biela / biela			   2CKA006220A0796	 1
	 a osvetlenia.	 biela / ľadová šedá			   2CKA006220A0797	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov	 slonová kosť / ľad. biela		 2CKA006220A0799	 1 
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 kávová / ľadová opálová		 2CKA006220A0800	 1
	 spolu so systémovým modulom.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 Time®, Time® Arbo
	 priloženej svorkovnice.	 biela / ľadová biela			   2CKA006220A0795	 1
	 Napätie zbernice: 24 V DC	 biela / biela			   2CKA006220A0796	 1
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m	 titánová			   2CKA006220A0798	 1
	 Detekčný uhol: 180°	 starostrieborná			   2CKA006220A0801	 1
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetl.: 1 lx - 500 lx	 šampanská			   2CKA006220A0802	 1
	 Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m	 antracitová			   2CKA006220A0803	 1
	 Stupeň krytia: IP 20	 oceľová			   2CKA006220A0804	 1
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá
Element®
Time® (Arbo)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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	 Snímač pohybu, zapustený
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 antracitová			   2CKA006220A0212	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu	 slonová kosť			   2CKA006220A0530	 1
	 a osvetlenia.	 štúdiová biela			   2CKA006220A0214	 1
	 Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov 
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie
	 spolu so systémovým modulom.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
	 Montážna hĺbka: 9 mm
	 Montážna poloha: zvislá
solo®
solo® carat	 Typové číslo: MD-F-1.0.1-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Termostat priestorový, zapustený
	 Funkcia kúrenia/chladenia.				    2CKA006220A0122	 1
	 Ovládací prvok s regulátorom priestorovej teploty
	 na ovládanie komerčne dostupných zariadení.
	 Displej na nastavenie požadovanej teploty.
	 Použitie iba s krytmi pre priestorový termostat
	 ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Ovládací prvok: tzv. plávajúci kryt na nastavenie hodnôt
	 a prevádzkových režimov
	 Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov a hodnôt
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20
basic55®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Tango®	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Levit® (M)	 Montážna hĺbka: 14 mm
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: RTC-F-1

	 Dotykový panel s displejom 7"
	 Vnútorná video stanica s dotykovým displejom	 biela			   2CKA008300A0356	 1
	 17,8 cm (7") pre ABB-free@home®.	 čierna			   2CKA008300A0357 	 1
	 Na centrálne ovládanie až 16 funkcií.
	 Ľahké ovládanie dotykového displeja a možnosť
	 využitia prídavných naprogramovaných tlačidiel.
	 Slot na SD kartu na rozšírenie pamäte obrázkov.
	 Vhodné na ovládanie izbovej teploty.
	 Povrchová montáž: montážna doska (súčasť balenia)
	 umožňuje inštaláciu priamo na omietku alebo na
	 štandardnú elektroinštalačnú krabicu.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 TFT dotykový displej.
	 Uhlopriečka displeja: 17,8 cm (7")
	 Rozlíšenie displeja: 800 × 480
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 30
	 Rozmery (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm

	 Typové číslo: DP7-S-6xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
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	 Dotykový panel s displejom 4,3"
	 Vnútorný dotykový panel s displejom	 biela			   2CKA006220A0119	 1
	 10,9 cm (4,3") pre ABB-free@home®.	 čierna			   2CKA006220A0120	 1
	 Na centrálne ovládanie až 16 funkcií.
	 Ľahké ovládanie dotykového displeja.
	 Integrovaný regulátor teploty miestnosti  
	 a teplotný snímač priestorovej teploty.
	 Vhodné na rozšírenie regulácie teploty miestnosti (až 8).
	 Inštalácia pod omietku spolu s inštalačnou krabicou.
	 Inštalačná krabica 2CKA006220A0389 nie je súčasťou balenia.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Vyžaduje dodatočné napájanie 24 V DC, 
	 napr. 2TMA210160H0002
	 Rozmer displeja: 10,9 cm (4,3")
	 Rozlíšenie displeja: 480 × 854
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Pracovná teplota: –5 °C až +40 °C
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Rozmery (v × š × h): 104 × 143 × 53 mm
	 Typové číslo: DP4-1-6xx

2CKA006220A0119	 Inštalačná krabica pod omietku
2CKA006220A0120	 Na zapustenú montáž a montáž do dutých stien.				    2CKA006220A0389	 1
	 Pre dotykový panel s displejom 4,3" 
	 DP4-1-6xx pre ABB-free@home®. 
	 Rozmery (v × š × h): 82 × 123 × 50 mm

	 Typové číslo: DP4-F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0119	 Snímač teploty
2CKA006220A0120	 Snímač teploty pre podlahové vykurovanie.				    2CKA006220A0721	 1
2CKA006200A0081	 Dĺžka kábla: 4 m 
2CKA006200A0082	 Typ: NTC 10 kΩ

	 Typové číslo: DP4-T-1

	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom				    2CKA006220A0123	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
basic55®	 Stupeň krytia: IP 20
Tango®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Levit® (M)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-1.1.1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
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Poznámky:

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom				    2CKA006220A0124	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
basic55®	 Stupeň krytia: IP 20
Tango®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Levit® (M)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-2.1.1 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 2-násobným spínacím kontaktom				    2CKA006220A0125	 1
	 Na spínanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným spínacím akčným členom.
	 Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
	 (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 2× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 5 A / 1 380 W, 4 A / 920 V·A, 4 A / 920 V·A
basic55®	 Stupeň krytia: IP 20
Tango®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Levit® (M)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SSA-F-2.2.1 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným stmievacím členom				    2CKA006220A0126	 1
	 Na stmievanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom na 
	 ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, nízkonapäťových 
	 halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým 
	 predradníkom, stmievateľných retrofitových LEDi.
	 Stmievanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
basic55®	 Výstup: 1× stmievateľný výstup
Tango®	 Menovité hodnoty: 10 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarovky) 
Levit® (M)	 Stupeň krytia: IP 20
Element®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Time® (Arbo)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
future® linear	 Montážna hĺbka: 32 mm
solo® (carat)	 Typové číslo: SDA-F-1.1.1 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným stmievacím členom				    2CKA006220A0127	 1
	 Na stmievanie záťaží 230 V AC.
	 S integrovaným univerzálnym stmievacím akčným členom na 
	 ovládanie LED, žiarivkových, halogénových, nízkonapäťových 
	 halogénových svietidiel, s konvenčným alebo elektronickým 
	 predradníkom, stmievateľných retrofitových LEDi.
	 Stmievanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
basic55®	 Výstup: 1× stmievateľný výstup
Tango®	 Menovité hodnoty: 10 - 180 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarovky) 
Levit® (M)	 Stupeň krytia: IP 20
Element®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Time® (Arbo)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
future® linear	 Montážna hĺbka: 32 mm
solo® (carat)	 Typové číslo: SDA-F-2.1.1

	 Rozhranie tlačidlové 1-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným žalúziovým kontaktom				    2CKA006220A0128	 1
	 Na ovládanie motorov žalúzií a markíz.
	 S integrovaným žalúziovým akčným členom.
	 Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho  
	 programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 1-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× prepínací kontakt, NO
	 Menovité hodnoty: 4 A / 920 V·A 
basic55®	 Stupeň krytia: IP 20
Tango®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Levit® (M)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SBA-F-1.1.1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Rozhranie tlačidlové 2-násobné, zapustené/ 
	 s 1-násobným žalúziovým kontaktom				    2CKA006220A0129	 1
	 Na ovládanie motorov žalúzií a markíz.
	 S integrovaným žalúziovým akčným členom.
	 Použitie žalúziových funkcií je možné aj bez predchádzajúceho  
	 programovania (vopred nakonfigurované).
	 Konfiguráciu je možné zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
	 Použitie iba v kombinácii s 2-násobnými krytmi pre ABB-free@home®.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
	 Indikácia pomocou LED: orientačná funkcia a signalizácia stavu zopnuté
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× prepínací kontakt, NO
	 Menovité hodnoty: 4 A / 920 V·A 
basic55®	 Stupeň krytia: IP 20
Tango®	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Levit® (M)	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)	 Typové číslo: SBA-F-2.1.1 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
	 Novinka

	 Snímač pohybu, zapustený/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 biela			   2CKA006220A0805	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 slonová kosť			   2CKA006220A0806	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 šedá			   2CKA006220A0807	 1
	 a osvetlenia. 	 béžová			   2CKA006220A0808	 1
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov	 hnedá			   2CKA006220A0809	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 čierna		  	 2CKA006220A0810	 1
	 spolu so systémovým modulom.	 dymová šedá			   2CKA006220A0811	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 vresová červená			   2CKA006220A0812	 1
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm
Tango®	 Montážna poloha: zvislá

	 Snímač pohybu, zapustený/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 biela			   2CKA006220A0684	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 slonová kosť			   2CKA006220A0650	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 šampanská metalíza			   2CKA006220A0667	 1
	 a osvetlenia. 	 grafitová šedá			   2CKA006220A0701	 1
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie
	 spolu so systémovým modulom.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm. Montážna poloha: zvislá
basic55®	 Typové číslo: MSA-F-1.1.1-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Snímač pohybu, zapustený/ 	 Levit®
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 biela		  	2CKA006220A0831	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 šedá		  	2CKA006220A0832	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 macchiato		  	2CKA006220A0833	 1
	 a osvetlenia. 
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov	 Levit®M
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 onyx		  	2CKA006220A0834	 1
	 spolu so systémovým modulom.	 oceľová		  	2CKA006220A0835	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 titánová		  	2CKA006220A0836	 1
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm
	 Montážna poloha: zvislá

	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček alebo kryt
	 rámčeku s otvorom 55 × 55 mm – viď strany 99, 100.

Levit®
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
	 Novinka

	 Snímač pohybu, zapustený/ 	 Element®
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 biela / ľadová biela			   2CKA006220A0813	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 biela / biela			   2CKA006220A0814	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 biela / ľadová šedá			   2CKA006220A0815	 1
	 a osvetlenia. 	 slonová kosť / ľad. biela		 2CKA006220A0817	 1
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov	 kávová / ľadová opálová		 2CKA006220A0818	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	
	 spolu so systémovým modulom.	 Time®, Time® Arbo
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou	 biela / ľadová biela			   2CKA006220A0813	 1
	 priloženej svorkovnice.	 biela / biela			   2CKA006220A0814	 1
	 Napätie zbernice: 24 V DC	 titánová			   2CKA006220A0816	 1
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový	 starostrieborná			   2CKA006220A0819	 1
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)	 šampanská			   2CKA006220A0820	 1
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m	 antracitová			   2CKA006220A0821	 1
	 Detekčný uhol: 180°	 oceľová			   2CKA006220A0822	 1
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetl.: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20. Prac. teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Element®	 Montážna hĺbka: 32 mm
Time® (Arbo)	 Montážna poloha: zvislá 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Snímač pohybu, zapustený/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 antracitová			   2CKA006220A0215	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 slonová kosť			   2CKA006220A0531	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 štúdiová biela			   2CKA006220A0217	 1
	 a osvetlenia. 	
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie
	 spolu so systémovým modulom.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
solo®	 Montážna hĺbka: 32 mm. Montážna poloha: zvislá
solo® carat	 Typové číslo: MSA-F-1.1.1-8xx

	 Snímač pohybu, zapustený/ 
	 s 1-násobným spínacím kontaktom	 antracitová			   2CKA006220A0215	 1
	 Na automatické spínanie akčných spínacích	 slonová kosť			   2CKA006220A0531	 1
	 členov ABB-free@home® v závislosti od pohybu 	 hliníková strieborná			   2CKA006220A0216	 1
	 a osvetlenia. 	 štúdiová biela			   2CKA006220A0217	 1
	 Oneskorené zopnutie akčných spínacích členov	 ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0548	 1
	 je možné naprogramovať cez webové rozhranie	 zamatová biela			   2CKA006220A0616	 1
	 spolu so systémovým modulom.	 zamatová čierna			   2CKA006220A0633	 1
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
	 Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
	 Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
	 Detekčný uhol: 180°
	 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
	 Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
	 Montážna hĺbka: 32 mm. Montážna poloha: zvislá
future® linear	 Typové číslo: MSA-F-1.1.1-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0670	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0636	 1
2CKA006200A0074		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0653	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0687	 1

basic55®	 Typové číslo: SRL-1-9xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0671	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0637	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0654	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0688	 1

basic55®	 Typové číslo: SRL-1-9xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0672	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0638	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0655	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0689	 1

basic55®	 Typové číslo: SRS-1-9xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0673	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0639	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0656	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0690	 1

basic55®	 Typové číslo: SRD-1-9xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0674	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0640	 1
2CKA006200A0073		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0657	 1
2CKA006200A0075	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 grafitová šedá			   2CKA006220A0691	 1
2CKA006200A0076	

basic55®	 Typové číslo: SR-2-9xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0675	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0641	 1
2CKA006200A0073		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0658	 1
2CKA006200A0075		  grafitová šedá			   2CKA006220A0692	 1
2CKA006200A0076

basic55®	 Typové číslo: SRL-2-L-9xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0669	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0635	 1
2CKA006200A0074		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0652	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0686	 1

basic55®	 Typové číslo: SR-1-9xx 1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0676	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0642	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0659	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 grafitová šedá			   2CKA006220A0693	 1

basic55®	 Typové číslo: SRB-2-9xx 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0677	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0643	 1
2CKA006200A0073		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0660	 1
2CKA006200A0075		  grafitová šedá			   2CKA006220A0694	 1
2CKA006200A0076

basic55®	 Typové číslo: SRS-2-L-9xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0678	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0644	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0661	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0695	 1

basic55®	 Typové číslo: SRD-2-L-9xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0680	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0646	 1
2CKA006200A0073		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0663	 1
2CKA006200A0075		  grafitová šedá			   2CKA006220A0697	 1
2CKA006200A0076

basic55®	 Typové číslo: SRL-2-R-9xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0681	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0647	 1
2CKA006200A0073		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0664	 1
2CKA006200A0075		  grafitová šedá			   2CKA006220A0698	 1
2CKA006200A0076

basic55®	 Typové číslo: SRS-2-R-9xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   2CKA006220A0679	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home® .	 slonová kosť			   2CKA006220A0645	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0662	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0696	 1

basic55®	 Typové číslo: SRD-2-R-9xx

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 biela			   2CKA006220A0682	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0648	 1
		  šampanská metalíza			   2CKA006220A0665	 1
		  grafitová šedá			   2CKA006220A0699	 1

basic55®	 Typové číslo: CP-RTC-9xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8



Pre prístroje	 Názov	 Farba	 Objedn. kód	 Jednot. bal. ks

Pre dizajn	 Technické údaje		  Kompletnosť

—
ABB-free@home®

215

Poznámky:

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A01001 B	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A01001 C	 1
2CKA006200A0074		  šedá			   6220A-A01001 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A01001 D	 1
		  hnedá			   6220A-A01001 H	 1
		  čierna			   6220A-A01001 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A01001 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A01001 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A01002 B	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A01002 C	 1
		  šedá			   6220A-A01002 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A01002 D	 1
		  hnedá			   6220A-A01002 H	 1
		  čierna			   6220A-A01002 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A01002 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A01002 R2	 1
Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A01003 B	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A01003 C	 1
		  šedá			   6220A-A01003 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A01003 D	 1
		  hnedá			   6220A-A01003 H	 1
		  čierna			   6220A-A01003 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A01003 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A01003 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A01004 B	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home® a tlačidlové rozhranie / akčný	 slonová kosť			   6220A-A01004 C	 1
	 člen s násobnosťou 1/1.	 šedá			   6220A-A01004 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A01004 D	 1
		  hnedá			   6220A-A01004 H	 1
		  čierna			   6220A-A01004 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A01004 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A01004 R2	 1
Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02000 B	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02000 C	 1
2CKA006200A0073		  šedá			   6220A-A02000 S	 1
2CKA006200A0075	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu. 	 béžová			   6220A-A02000 D	 1
2CKA006200A0076		  hnedá			   6220A-A02000 H	 1
		  čierna			   6220A-A02000 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02000 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02000 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02101 B	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02101 C	 1
2CKA006200A0073		  šedá			   6220A-A02101 S	 1
2CKA006200A0075	  	 béžová			   6220A-A02101 D	 1
2CKA006200A0076		  hnedá			   6220A-A02101 H	 1
		  čierna			   6220A-A02101 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02101 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02101 R2	 1
Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A01000 B	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A01000 C	 1
2CKA006200A0074		  šedá		   	 6220A-A01000 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A01000 D	 1
		  hnedá			   6220A-A01000 H	 1
		  čierna			   6220A-A01000 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A01000 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A01000 R2	 1
Tango® 1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02002 B	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®	 slonová kosť			   6220A-A02002 C	 1
		  šedá			   6220A-A02002 S	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 béžová			   6220A-A02002 D	 1
		  hnedá			   6220A-A02002 H	 1
		  čierna			   6220A-A02002 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02002 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02002 R2	 1
Tango® 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02103 B	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02103 C	 1
2CKA006200A0073		  šedá			   6220A-A02103 S	 1
2CKA006200A0075	  	 béžová			   6220A-A02103 D	 1
2CKA006200A0076		  hnedá			   6220A-A02103 H	 1
		  čierna			   6220A-A02103 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02103 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02103 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02104 B	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02104 C	 1
		  šedá			   6220A-A02104 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A02104 D	 1
		  hnedá			   6220A-A02104 H	 1
		  čierna			   6220A-A02104 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02104 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02104 R2	 1
Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02201 B	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02201 C	 1
2CKA006200A0073		  šedá			   6220A-A02201 S	 1
2CKA006200A0075	  	 béžová			   6220A-A02201 D	 1
2CKA006200A0076		  hnedá			   6220A-A02201 H	 1
		  čierna			   6220A-A02201 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02201 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02201 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02203 B	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02203 C	 1
2CKA006200A0073		  šedá			   6220A-A02203 S	 1
2CKA006200A0075	  	 béžová			   6220A-A02203 D	 1
2CKA006200A0076		  hnedá			   6220A-A02203 H	 1
		  čierna			   6220A-A02203 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02203 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02203 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela			   6220A-A02204 B	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A02204 C	 1
		  šedá			   6220A-A02204 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A02204 D	 1
		  hnedá			   6220A-A02204 H	 1
		  čierna			   6220A-A02204 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A02204 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A02204 R2	 1
Tango®

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 biela			   6220A-A03000 B	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   6220A-A03000 C	 1
		  šedá			   6220A-A03000 S	 1
	  	 béžová			   6220A-A03000 D	 1
		  hnedá			   6220A-A03000 H	 1
		  čierna			   6220A-A03000 N	 1
		  dymová šedá			   6220A-A03000 S2	 1
		  vresová červená			   6220A-A03000 R2	 1
Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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	 Novinka

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“	 Levit®
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A01001 03	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A01001 16	 1
2CKA006200A0074		  macchiato		   6220H-A01001 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A01001 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A01001 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A01001 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače	 Levit®
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A01000 03	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A01000 16	 1
2CKA006200A0074		  macchiato		   6220H-A01000 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm 	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A01000 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A01000 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A01000 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“	 Levit®
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A01002 03	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A01002 16	 1
		  macchiato		   6220H-A01002 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55×55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A01002 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A01002 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A01002 70	 1
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“	 Levit®
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A01003 03	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A01003 16	 1
		  macchiato		   6220H-A01003 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55×55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A01003 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A01003 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A01003 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“	 Levit®
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A01004 03	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A01004 16	 1
		  macchiato		   6220H-A01004 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A01004 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A01004 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A01004 70	 1
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače	 Levit®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02000 03	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02000 16	 1
2CKA006200A0073		  macchiato		   6220H-A02000 18	 1
2CKA006200A0075	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.
2CKA006200A0076		  Levit®M
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček	 onyx		  	6220H-A02000 63	 1
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 oceľová		  	6220H-A02000 69	 1
Levit®	 – viď strany 99, 100.	 titánová		  	6220H-A02000 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“	 Levit®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02101 03	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02101 16	 1
2CKA006200A0073		  macchiato		   6220H-A02101 18	 1
2CKA006200A0075	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
2CKA006200A0076	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02101 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02101 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02101 70	 1
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“	 Levit®
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02002 03	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02002 16	 1
		  macchiato		   6220H-A02002 18	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.
		  Levit®M
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček	 onyx		  	6220H-A02002 63	 1
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 oceľová		  	6220H-A02002 69	 1
Levit®	 – viď strany 99, 100.	 titánová		  	6220H-A02002 70	 1
Levit®M 1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02103 03	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02103 16	 1
2CKA006200A0073		  macchiato		   6220H-A02103 18	 1
2CKA006200A0075	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
2CKA006200A0076	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02103 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02103 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02103 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“	 Levit®
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02104 03	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02104 16	 1
		  macchiato		   6220H-A02104 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02104 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02104 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02104 70	 1
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“	 Levit®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02201 03	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02201 16	 1
2CKA006200A0073		  macchiato		   6220H-A02201 18	 1
2CKA006200A0075	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
2CKA006200A0076	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02201 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02201 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02201 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“	 Levit®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02203 03	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02203 16	 1
2CKA006200A0073		  macchiato		   6220H-A02203 18	 1
2CKA006200A0075	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
2CKA006200A0076	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02203 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02203 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02203 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“	 Levit®
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela		  	6220H-A02204 03	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A02204 16	 1
		  macchiato		   6220H-A02204 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A02204 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A02204 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A02204 70	 1
Levit®M

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový	 Levit®
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 biela		  	6220H-A03000 03	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 šedá		  	6220H-A03000 16	 1
		  macchiato		   6220H-A03000 18	 1
	 Pre kompletizáciu je nutné použiť rámček
	 alebo kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm	 Levit®M
	 – viď strany 99, 100.	 onyx		  	6220H-A03000 63	 1
		  oceľová		  	6220H-A03000 69	 1
Levit®		  titánová		  	6220H-A03000 70	 1
Levit®M

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače	 Element®
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A01000 01	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A01000 03	 1
2CKA006200A0074		  biela / ľadová šedá			   6220E-A01000 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A01000 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A01000 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A01000 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A01000 03	 1
		  titánová			   6220E-A01000 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A01000 32	 1
		  šampanská			   6220E-A01000 33	 1
		  antracitová			   6220E-A01000 34	 1
		  oceľová			   6220E-A01000 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE	 Zásuvka jednonásobná 55×55, 	 Levit®
	 s ochranným kolíkom, s clonkami	 biela		  	5519H-A02557 03	 10/1
		  šedá		  	5519H-A02557 16	 10/1
	 V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je	 macchiato		   5519H-A02557 18	 10/1
	 nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm
	 (3901H-A05510 ..) – pozrite stranu 99.	 Levit®M
		  onyx		  	5519H-A02557 63	 10/1
	 V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných	 oceľová		  	5519H-A02557 69	 10/1
	 kombinácií je nutne použiť štandardný rámček	 titánová		  	5519H-A02557 70	 10/1
	 zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..).  
	 Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné 
	 použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku 
	 s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..) – 
	 pozrite stranu 100.

	 K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 
	 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..) – pozrite stranu 100.

	 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
Levit®	 IP 40
Levit®M	 16 A, 250 V AC

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“	 Element®
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A01001 01	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A01001 03	 1
2CKA006200A0074		  biela / ľadová šedá			   6220E-A01001 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A01001 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A01001 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A01001 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A01001 03	 1
		  titánová			   6220E-A01001 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A01001 32	 1
		  šampanská			   6220E-A01001 33	 1
		  antracitová			   6220E-A01001 34	 1
		  oceľová			   6220E-A01001 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“	 Element®
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A01002 01	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A01002 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A01002 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A01002 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A01002 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A01002 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A01002 03	 1
		  titánová			   6220E-A01002 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A01002 32	 1
		  šampanská			   6220E-A01002 33	 1
		  antracitová			   6220E-A01002 34	 1
		  oceľová			   6220E-A01002 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“	 Element®
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A01003 01	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A01003 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A01003 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A01003 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A01003 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A01003 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A01003 03	 1
		  titánová			   6220E-A01003 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A01003 32	 1
		  šampanská			   6220E-A01003 33	 1
		  antracitová			   6220E-A01003 34	 1
		  oceľová			   6220E-A01003 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“	 Element®
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A01004 01	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A01004 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A01004 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A01004 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A01004 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A01004 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A01004 03	 1
		  titánová			   6220E-A01004 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A01004 32	 1
		  šampanská			   6220E-A01004 33	 1
		  antracitová			   6220E-A01004 34	 1
		  oceľová			   6220E-A01004 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače	 Element®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02000 01	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02000 03	 1
2CKA006200A0073		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02000 04	 1
2CKA006200A0075	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02000 21	 1
2CKA006200A0076		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02000 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02000 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02000 03	 1
		  titánová			   6220E-A02000 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02000 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02000 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02000 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02000 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“	 Element®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02101 01	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02101 03	 1
2CKA006200A0073		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02101 04	 1
2CKA006200A0075		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02101 21	 1
2CKA006200A0076		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02101 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02101 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02101 03	 1
		  titánová			   6220E-A02101 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02101 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02101 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02101 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02101 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“	 Element®
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02002 01	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02002 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02002 04	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02002 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02002 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02002 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02002 03	 1
		  titánová			   6220E-A02002 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02002 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02002 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02002 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02002 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“	 Element®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02103 01	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02103 03	 1
2CKA006200A0073		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02103 04	 1
2CKA006200A0075		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02103 21	 1
2CKA006200A0076		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02103 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02103 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02103 03	 1
		  titánová			   6220E-A02103 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02103 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02103 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02103 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02103 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“	 Element®
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02104 01	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02104 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02104 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02104 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02104 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02104 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02104 03	 1
		  titánová			   6220E-A02104 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02104 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02104 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02104 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02104 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“	 Element®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02201 01	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02201 03	 1
2CKA006200A0073		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02201 04	 1
2CKA006200A0075		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02201 21	 1
2CKA006200A0076		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02201 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02201 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02201 03	 1
		  titánová			   6220E-A02201 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02201 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02201 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02201 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02201 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8



Pre prístroje	 Názov	 Farba	 Objedn. kód	 Jednot. bal. ks

Pre dizajn	 Technické údaje		  Kompletnosť

—
ABB-free@home®

223

Poznámky:

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“	 Element®
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02203 01	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02203 03	 1
2CKA006200A0073		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02203 04	 1
2CKA006200A0075		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02203 21	 1
2CKA006200A0076		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02203 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02203 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02203 03	 1
		  titánová			   6220E-A02203 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02203 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02203 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02203 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02203 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“	 Element®
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 biela / ľadová biela			   6220E-A02204 01	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A02204 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A02204 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A02204 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A02204 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A02204 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A02204 03	 1
		  titánová			   6220E-A02204 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A02204 32	 1
		  šampanská			   6220E-A02204 33	 1
		  antracitová			   6220E-A02204 34	 1
		  oceľová			   6220E-A02204 36	 1

Element®
Time® (Arbo)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový	 Element®
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 biela / ľadová biela			   6220E-A03000 01	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 biela / biela			   6220E-A03000 03	 1
		  biela / ľadová šedá			   6220E-A03000 04	 1
		  slonová kosť / ľad. biela		 6220E-A03000 21	 1
		  kávová / ľadová opálová		 6220E-A03000 25	 1

		  Time®, Time® Arbo
		  biela / ľadová biela			   6220E-A03000 01	 1
		  biela / biela			   6220E-A03000 03	 1
		  titánová			   6220E-A03000 08	 1
		  starostrieborná			   6220E-A03000 32	 1
		  šampanská			   6220E-A03000 33	 1
		  antracitová			   6220E-A03000 34	 1
		  oceľová			   6220E-A03000 36	 1

Element®
Time® (Arbo) 1 2 3 4 5 6 7 8
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57)	Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0137	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0516	 1
2CKA006200A0074		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0138	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0139	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0533	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0601	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0618	 1

future® linear	 Typové číslo: SR-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0140	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0517	 1
2CKA006200A0074		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0141	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0142	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0534	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0602	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0619	 1

future® linear	 Typové číslo: SRL-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0143	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0518	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0144	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0145	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0535	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0603	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0620	 1

future® linear	 Typové číslo: SRB-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0146	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0519	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0147	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0148	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0536	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0604	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0621	 1

future® linear	 Typové číslo: SRS-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0149	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0520	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0150	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0151	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0537	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0605	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0622	 1

future® linear	 Typové číslo: SRD-1-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0152	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0521	 1
2CKA006200A0073		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0153	 1
2CKA006200A0075	  Použitie pre ľavú aj pravú stranu.	 štúdiová biela			   2CKA006220A0154	 1
2CKA006200A0076		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0538	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0606	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0623	 1

future® linear	 Typové číslo: SR-2-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0155	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0522	 1
2CKA006200A0073		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0156	 1
2CKA006200A0075	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0157	 1
2CKA006200A0076		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0539	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0607	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0624	 1

future® linear	 Typové číslo: SRL-2-L-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
57)	Imitácia kovu nástrekom na plast. Skutočný kov a imitácia kovu sa môžu vzhľadovo líšiť.

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0158	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0523	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0159	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu. 	 štúdiová biela			   2CKA006220A0160	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0540	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0608	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0625	 1

future® linear	 Typové číslo: SRB-2-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0161	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0524	 1
2CKA006200A0073		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0162	 1
2CKA006200A0075	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0163	 1
2CKA006200A0076		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0541	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0609	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0626	 1

future® linear	 Typové číslo: SRS-2-L-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0164	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0525	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0165	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0166	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0542	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0610	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0627	 1

future® linear	 Typové číslo: SRD-2-L-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0167	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0527	 1
2CKA006200A0073		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0168	 1
2CKA006200A0075	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0169	 1
2CKA006200A0076		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0544	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0612	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0629	 1

future® linear	 Typové číslo: SRL-2-R-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0173	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0528	 1
2CKA006200A0073		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0174	 1
2CKA006200A0075	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0175	 1
2CKA006200A0076		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0545	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0613	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0630	 1

future® linear	 Typové číslo: SRS-2-R-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0258	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0526	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0259	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0260	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0543	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0611	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0628	 1

future® linear	 Typové číslo: SRD-2-R-8xx

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 antracitová			   2CKA006220A0179	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0529	 1
		  hliníková strieborná			   2CKA006220A0180	 1
	  	 štúdiová biela			   2CKA006220A0181	 1
		  ušľachtilá oceľ 57)			   2CKA006220A0546	 1
		  zamatová biela			   2CKA006220A0614	 1
		  zamatová čierna			   2CKA006220A0631	 1

future® linear	 Typové číslo: CP-RTC-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, bez potlače
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0137	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0516	 1
2CKA006200A0074		  štúdiová biela			   2CKA006220A0139	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SR-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0128	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0143	 1
2CKA006200A0079	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0518	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0145	 1
		

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRB-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0123	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0140	 1
2CKA006200A0072	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0517	 1
2CKA006200A0074		  štúdiová biela			   2CKA006220A0142	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRL-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „stmievania“
2CKA006220A0126	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0149	 1
2CKA006200A0077	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0520	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0151	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRD-1-8xx

2CKA006220A0117	 Kryt 1-násobný, symbol „scény“
2CKA006200A0072	 Kryt pre 1-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0146	 1
2CKA006200A0074	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0519	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0148	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRS-1-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0155	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0522	 1
2CKA006200A0073		  štúdiová biela			   2CKA006220A0157	 1
2CKA006200A0075
2CKA006200A0076

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRL-2-L-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0152	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0521	 1
2CKA006200A0073		  štúdiová biela			   2CKA006220A0154	 1
2CKA006200A0075	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.
2CKA006200A0076

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SR-2-8xx 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“
2CKA006220A0129	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0158	 1
2CKA006200A0080	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0523	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0160	 1
	 Použitie pre ľavú aj pravú stranu.

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRB-2-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0161	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0524	 1
2CKA006200A0073		  štúdiová biela			   2CKA006220A0163	 1
2CKA006200A0075
2CKA006200A0076

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRS-2-L-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0164	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0525	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0166	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRD-2-L-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „osvetlenia“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0167	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0527	 1
2CKA006200A0073		  štúdiová biela			   2CKA006220A0169	 1
2CKA006200A0075
2CKA006200A0076

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRL-2-R-8xx

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“
2CKA006220A0124	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0173	 1
2CKA006220A0125	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0528	 1
2CKA006200A0073		  štúdiová biela			   2CKA006220A0175	 1
2CKA006200A0075
2CKA006200A0076

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRS-2-R-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2CKA006220A0118	 Kryt 2-násobný pravý, symbol „stmievania“
2CKA006220A0127	 Kryt pre 2-násobné tlačidlové rozhranie	 antracitová			   2CKA006220A0258	 1
2CKA006200A0078	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0526	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0260	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: SRD-2-R-8xx

2CKA006220A0122	 Kryt pre termostat priestorový
2CKA006200A0081	 Kryt pre priestorový termostat	 antracitová			   2CKA006220A0179	 1
2CKA006200A0082	 ABB-free@home®.	 slonová kosť			   2CKA006220A0529	 1
		  štúdiová biela			   2CKA006220A0181	 1

solo®
solo® carat	 Typové číslo: CP-RTC-8xx

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
	 Novinka

1 M = cca 18 mm

	 Anténa externá
	 Na pripojenie k systémovému modulu SAP-S-2 a SAP/S.3.		  	2CKA006200A0100	 1
	 Na posilnenie bezdrôtového signálu.
	 Použitie v prípadoch, keď interná anténa systémového
	 modulu nemá dostatočný alebo má tienený signál.
	 S magnetickou základňou.
	 Dĺžka kábla: 1,5 m

	 Typové číslo: SAP-1-WL

	 Stanica meteorologická
	 Vonkajšia meteostanica pre ABB-free@home®.				    2CKA006220A0390	 1
	 Na prepojenie s tlačidlovým rozhraním, snímačmi pohybu, 
	 priestorovými termostatmi, dotykovým panelom
	 a akčnými členmi ABB-free@home®. 
	 Pre záznam a prenos hodnôt jasu, teploty, rýchlosti vetra
	 a informácie o daždi. 
	 Údaje o počasí je možné vizualizovať vo webovom rozhraní   
	 a aplikácii pre mobilné telefóny a tablety. 
	 Rýchlosť vetra: 2 - 30 m/s
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Menovité napätie: 110 - 230 V AC
	 Menovitý kmitočet: 50 - 60 Hz
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 44
	 Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
	 Intenzita slnečného žiarenia: 1 - 100 000 lx
	 Rozmery (v × š × h): 108 × 121 × 227 mm

	 Typové číslo: WS-1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Zdroj napájací, modulárny
	 Zdroj napájacieho napätia s integrovanou tlmivkou.			  2CDG510001R0011	 1
	 Rýchla diagnostika poruchového stavu pomocou LED.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Indikácia pomocou LED: signalizácia prevádzkového zaťaženia/preťaženia
	 Menovité napätie: 127 - 230 V AC (+10 % / –15 %)
	 Výstupné napätie: 30 V ± 2 V
	 Menovitý prúd: 640 mA
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
	 Šírka: 4 M

	 Typové číslo: PS-M-64.1.1 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Modul systémový 2.0, nástenný WL
	 Pre uvedenie do prevádzky a diaľkové ovládanie systému		  	2CKA006200A0155	 1 
	 ABB-free@home®. Možnosť pripojenia až 150 prvkov 
	 (zbernicových alebo bezzbernicových). S integrovanou 
	 bezdrôtovou anténou a svorkovnicou na pripojenie zbernice. 
	 Pre uvedenie do prevádzky nie je nutný žiadny ďalší SW.
	 Montáž s externým napájacím adaptérom (súčasť balenia). 
	 Umožňuje vykonávanie časových a astro funkcií.
	 2× USB port na možné rozšírenie funkcií.
	 2,4GHz a 5GHz WLAN
	 1GHz dvojjadrový procesor
	 Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou WLAN pripojenia.
	 Možnosť pripojenia k domácej sieti cez WLAN alebo pomocou dátového kábla.
	
	 Indikácia stavu: pomocou LED
	 Menovité napätie: 230 V AC 
	 Napätie zbernice: 24 V DC  
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota:  –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 107 × 119 × 30 mm
	 Typové číslo: SAP/S.3 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
1 M = cca 18 mm

	 Člen akčný spínací 4-násobný, modulárny
	 Na spínanie 4 nezávislých záťaží.				    2CDG510006R0011	 1
	 Každý výstup je vybavený optickým ukazovateľom stavu, 
	 možnosť ručného spínania.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou
	 priloženej svorkovnice.
	 Počet výstupov: 4x relé
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Menovitý prúd pre druh záťaže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos ϕ = 0,8
	 Menovitý prúd pre druh záťaže AC-3: 8 A, 230 V AC cos ϕ = 0,45
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
	 Šírka: 4 M

	 Typové číslo: SA-M-0.4.1 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Člen akčný stmievací 4-násobný, modulárny
	 Viackanálový univerzálny stmievací akčný člen na ovládanie LED, 			   2CKA006220A0395	 1
	 klasických žiaroviek, stmievateľných úsporných žiaroviek, 
	 230V halogénových zdrojov, nízkonapäťových halogénových žiaroviek 
	 s konvenčným alebo elektronickým transformátorom. 
	 Pre stmievateľné retrofitové LEDi.
	 Výstupy môžu byť spínané paralelne v rôznych kombináciách.
	 Výstupy automaticky rozpoznávajú pripojenú záťaž.
	 Ovládanie výstupov je možné tiež vykonať ručne.
	 Signalizácia jednotlivých kanálov pomocou LED.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Výstupy: 4 stmievateľné kanály
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Menovité hodnoty: 1�0 - 315 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarovky) 
	 Menovité napätie: 230 V AC, 50/60 Hz
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
	 Šírka: 8 M

	 Typové číslo: DA-M-0.4.2 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Člen akčný žalúziový 4-násobný, modulárny
	 Na ovládanie 4 nezávislých obvodov žalúzií alebo roliet.			   2CDG510011R0011	 1
	 Výstupy sú blokované, nie je možné spustiť pohyb hore aj dolu súčasne.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Počet výstupov: 4 
	 Druh záťaže: AC-3
	 Menovitý prúd: 6 A, cos ϕ = 0,45
	 Výstupné napätie: 230 V AC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
	 Šírka: 4 M

	 Typové číslo: BA-M-0.4.1 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:Poznámky: 
1 M = cca 18 mm

	 Člen akčný kúrenia 12-násobný, modulárny
	 Na ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích/chladiacich			   2CDG510009R0011	 1
	 systémoch.
	 Výstupy sú chránené proti skratu alebo preťaženiu.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Počet výstupov: 12 
	 Výstupné napätie: 24 - 230 V AC
	 Druh záťaže: odporová
	 Menovitý prúd: 160 mA
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
	 Šírka: 8 M

	 Typové číslo: HA-M-0.12.1 1 2 3 4 5 6 7 8

	 Člen akčný spínací/snímač 8/8-násobný, radový
	 Zariadenie obsahuje 8 binárnych vstupov a 8 spínacích kontaktov  			   2CDG510007R0011	 1
	 na spínanie 8 nezávislých záťaží 230 V AC.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Vstupy binárne: 8
	 Výstup: 8× relé
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Druh záťaže: vhodné pre AC-1
	 Menovitý prúd: 6 A, cos ϕ = 0,8
	 Výstupné napätie: 230 V AC
	 Druh záťaže: vhodné pre AC-3
	 Menovitý prúd: 6 A, cos ϕ = 0,45
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm
	 Šírka: 8 M

	 Typové číslo: SA-M-8.8.1

	 Modul binárnych vstupov 4-násobný, modulárny
	 Modul detekuje AC/DC signály 10 – 230 V pomocou 4 kanálov. 			   2CDG510004R0011	 1
	 Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie 
	 akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Počet vstupov: 4 
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šírka: 2 M
	 Typové číslo: BI-M-4.0.1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Člen akčný kúrenia 6-násobný, modulárny
	 Na ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích/chladiacich 			   2CDG510008R0011	 1
	 systémoch.
	 Výstupy sú chránené proti skratu alebo preťaženiu.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Počet výstupov: 6 
	 Výstupné napätie: 24 - 230 V AC
	 Druh záťaže: odporová
	 Menovitý prúd: 160 mA
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
	 Šírka: 4 M

	 Typové číslo: HA-M-0.6.1 1 2 3 4 5 6 7 8



Pre prístroje	 Názov	 Farba	 Objedn. kód	 Jednot. bal. ks

Pre dizajn	 Technické údaje		  Kompletnosť

—
ABB-free@home®

231

Poznámky: 

	 Modul binárnych vstupov 2-násobný, zapustený
	 Konvenčné spínače alebo pomocné kontakty môžu byť pripojené 			   2CDG510002R0011	 1
	 cez 2 kanály.
	 Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie 
	 akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
	 Dopytovacie napätie je možné vyviesť zo samotného binárneho vstupu.
	 Dĺžka prepájacích vodičov: max. 10 m
	 Na inštaláciu do klasických elektroinštalačných krabíc.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Počet vstupov: 2 
	 Dopytovacie napätie: 20 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (je možné umiestniť do krabice KU)

	 Typové číslo: BI-F-2.0.1

	 Modul binárnych vstupov 4-násobný, zapustený
	 Konvenčné spínače alebo pomocné kontakty môžu byť pripojené 			   2CDG510003R0011	 1
	 cez 4 kanály.
	 Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie 
	 akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.
	 Dopytovacie napätie je možné vyviesť zo samotného binárneho vstupu.
	 Dĺžka prepájacích vodičov: max. 10 m
	 Na inštaláciu do klasických elektroinštalačných krabíc.
	 Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
	 Napätie zbernice: 24 V DC
	 Počet vstupov: 4 
	 Dopytovacie napätie: 20 V DC
	 Stupeň krytia: IP 20
	 Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (je možné umiestniť do krabice KU)

	 Typové číslo: BI-F-4.0.1

	 Hlavica ovládacia termoelektrická
	 Na ovládanie ohrievacích alebo chladiacich telies v spojení
	 s modulom spínacím pre termohlavice.
	 S ukazovateľom funkcie (otvorené alebo zatvorené).
	 V bezprúdovom stave uzatvorené.
	 Na montáž je potrebný vhodný adaptér k príslušnému ventilu.
	 Max. čas chodu pre otvorenie/zatvorenie: 3 min.
	 Prúdový odber: cca 2 W (8 mA pre 230 V, 70 mA pre 24 V)
	 Krátkodobý spínací prúd: 320 mA (pre 230 V), 200 mA (pre 24 V)
	 Dĺžka prívodu: 1 m (konektorové prepojenie)
	 Stupeň krytia: IP 54
	 Rozmery: 60 × 44 × 61 mm

	 230 V AC/DC				    2-D22-00-101	 1
	 24 V AC/DC				    2-D42-00-101	 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

	 Adaptér k ovládacej hlavici ventilu kúrenia (chladenia)
	 Pre termoelektrickú ovládaciu hlavicu – pre mechanické pripojenie k ventilu.
	 Pre ventily firiem Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb alebo Onda.

	 VA80-01	 M30 × 1,5, nízky variant			   8-K23-59-132	 1
	 VA80HK-02	 M30 × 1,5, vysoký variant			   8-B64-80-002	 1

	 Ďalšie typy adaptérov je možné dodať na zákazku – je nutné prerokovanie
	 typu použitého ventilu.
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Poznámky: 
	 Novinka

	 Univerzálny okenný kontakt, bezdrôtový
	 Na monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené)		  	2CKA006200A0102	 1
	 okien, dverí, brán atď. 
	 Stav je možné zobraziť v aplikácii ABB-free@home®.
	 Možnosť pripojenia externého kontaktu.
	 Prierez vodiča na pripojenie externého kontaktu: 0,14 - 0,5 mm2
	 Súčasťou dodávky je batéria typu CR2, samolepiaca fólia, 
	 skrutky na montáž, magnet.
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo. 
	 Stupeň krytia: IP 43
	 Pracovná teplota:  –5 °C až +50 °C
	 Rozmery (v × š × h): 118 × 30 × 22 mm

	 Typové číslo: BI-S-1-64-WL

	 Svorkovnica zbernicová
	 4× ∅ 0,6 - 0,8 mm	 červená / čierna			   GHQ6301901R0001	 1 
	 Na pripojenie prístrojov ABB-free@home®, 		
	 ako zbernicových spojok, akčných členov atď. 
	 k vedeniu zbernice. 
	 Tiež na rozvetvenie zbernice do viacerých smerov.		

	 Náhradný diel.

	 Typové číslo: BUSKLEMME	

	 Termostatická hlavica základná, bezdrôtová
	 S integrovaným teplotným snímačom.			   	2CKA006200A0133	 1
	 Ovládacie prvky na prepnutie funkcie komfort a vypnuté. 
	 Nastavenie žiadanej teploty pomocou aplikácie ABB-free@home®. 
	 Integrovaná funkcia ochrany pred mrazom.
	 Typ batérie: 2× AA. Batérie sú súčasťou dodávky. 
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo. 
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 63 × 48 × 84 mm
	 Typové číslo: HA-S-1-WL

	 Termostatická hlavica komfortná, bezdrôtová
	 S integrovaným teplotným snímačom. Ovládacie prvky na prepnutie		  	2CKA006200A0134	 1
	 funkcie ECO a vypnuté. Ovládacie koliesko na nastavenie požadovanej 
	 teploty. Nastavenie žiadanej teploty pomocou aplikácie ABB-free@home®.
	 Integrovaná funkcia ochrany pred mrazom.
	 Typ batérie: 2× AA. Batérie sú súčasťou dodávky. 
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo. 
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota:  –5 °C až +45 °C
	 Rozmery (v × š × h): 63 × 48 × 95 mm
	 Typové číslo: HA-S-2-WL

	 Okenný kontakt, bezdrôtový
	 Na monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené, pootvorené) 		  	2CKA006200A0101	 1
	 pri bežných typoch okien. Stav je možné zobraziť v aplikácii 
	 ABB-free@home®. Montážne príslušenstvo je súčasťou dodávky.
	 Typ batérie: CR2. 
	 Batéria je súčasťou dodávky.
	 Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo. 
	 Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +50 °C
	 Rozmery (v × š × h): 168 × 38 × 13 mm
	 Typové číslo: WBI-S-1-64-WL

	 Kábel zbernicový 
	 Určený pre systém ABB-free@home® a podobné aplikácie bezpečného
	 nízkeho napätia SELV. Tienený kábel typu YCYM 2×2×0,8.		
	 Farba žíl vodičov kábla: červená-čierna, biela-žltá
	 Menovité napätie: 250 V
	 Skúšobné napätie: medzi žilami 800 V, žily – plášť 4 kV
	 Je možné klásť v súbehu so silovými vedeniami.
	 Dodáva sa v 100 m alebo 30 m balení.
		  Balenie 100 m			   KSK224	 1
		  Balenie 30 m			   KSK224/30	 1



—
Poznámky

233


