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369SPÍ N AČE A Z Á SU V K Y IP 4 4 ,  I P 5 4 ,  I P 55 ,  I P 6 6

—
Spínače a zásuvky 
IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Bezpečná elektroinštalácia musí byť dokonale prispôsobená 
prostrediu. Využite na správnych miestach v interiéri i exteriéri 
prístroje so zvýšeným stupňom krytia. Vstavané, nástenné, 
aj s prúdovým chráničom.

—
Dostupné v dizajnoch
• Swing®L
• basic55®
• Tango®
• Levit®
• Levit®M
• Element®
• Time®
• Praktik
• Variant+

• Garant
• FI-DOS

—
Prístroje IP 44  
pre zapustenú montáž  
Sú určené pre pevné rozvody 
elektrického prúdu pod omietkou, 
najmä v mokrom prostredí. Svojím 
tvarom ladí s ostatnými prístrojmi.

—
Garant  
Má vysoké krytie a je mechanicky 
odolný. Dobré prístrojové vybavenie 
radu Garant uľahčuje realizáciu 
inštalácií.

—
Variant+ IP 54 
Používa sa v prostredí obyčajnom, 
prašnom i mokrom. Rad je veľmi 
variabilný a prístrojovo široko 
vybavený.

—
Praktik IP 44 
Veľmi rozšírená rada prístrojov
pre povrchovú montáž, ktorá 
vyhovie vo väčšine praktických 
aplikácií v prostredí obyčajnom aj 
v prostredí so striekajúcou vodou.

NOVINKA

IP 44, IP 54, 
IP 55, IP 66



370

•  Krabica IP 20, bez viečka pre Profil 45
•  Žalúziový spínač s blokovaním
•  Špeciálne zásuvky s kontaktmi vzor C, C1, C2, D, K, L podľa STN 35 4517
•  Balenie uľahčujúce prácu elektromontérom
•  Prepájacia (svorkovacia) krabica v dizajne pre vloženie venčeka alebo 

„wago“ svoriek

Vytvorte zostavu, ktorú potrebujete
• Možnosť viacnásobných zásuviek a kombinácií zásuvka + spínač
•  Prístroje môžu mať 1 alebo 4 priechodky, ktoré umožňujú nielen  

privedenie vodičov, ale tiež spájanie prístrojov do viacnásobných  
vyhotovení vodorovne, zvisle a tiež plošne

Prístroje so zvýšeným stupňom krytia IP 54

Výhody a prednosti
• Novinka tiež v bezskrutkovom prevedení
• Prístroje s krytím IP 54
•  Moderný dizajn a farebné vyhotovenia
•  Možnosť priebežnej montáže
•  Možnosť otočenia o 180° pre prívod zhora alebo zospodu pri zachovaní 

správnej funkcie spínačov a zásuviek
•  Prívodný kábel môže pri použití krabice so štyrmi vývodkami vstupovať  

do prístroja z akejkoľvek strany
•  Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F
•  Kryty prístrojov sú vyrobené z kvalitného a mechanicky odolného  

materiálu (PC)
•  Možnosť vkladania modulov Profil 45

—
Variant+
Variabilný, odolný, moderný

Poznámky:

—
Jasné určenie miesta pripojenia
Jednotné popisové pole ako pri spínačoch, tak zásuvkách 
ako voľba.

—
Ľahké pripojenie
Veľký pripájací prierez pre vodiče 6× 2,5 mm2. Dostatok 
voľného priestoru na úpravu a ľahké pretiahnutie  
a pripojenie vodičov.

—
Jednoduchá montáž použitím PZ skrutky
Odolnosť (+/-) PZ 1 skrutky v mokrom prostredí je zaistená 
zinkovaním.

—
Inštalácia na horľavé podklady
Prístroje je možné inštalovať na horľavé podklady triedy 
reakcie na oheň B, C, D, E, F.

—
Priechod ochranného vodiča
Na zaistenie priechodu ochranného vodiča je možné použiť 
bezskrutkovú prepájaciu svorku.

—
Priebežná montáž spínačov a zásuviek
Kryty prístrojov je možné vzájomne prepojovať do násobných 
kombinácií využitím špeciálnej konštrukcie priechodiek.
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

6 Prepínač striedavý 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   2CHB210699A4094 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). slonová kosť   2CHB210699A4092 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia šampanská metalíza   2CHB210699A4093 10/1
 sa odporúča montáž maximálne grafitová šedá   2CHB210699A4095 10/1
 do trojnásobných rámčekov.

 IP 44
basic55® 10 AX, 250 V AC

6/0, 6/0So, 6/0S Ovládač prepínací so svorkou N,  
(1/0, 1/0So, 1/0S) s priezorom 1) 26) biela   2CHB218199A4094 10/1
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné slonová kosť   2CHB218199A4092 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). šampanská metalíza   2CHB218199A4093 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia grafitová šedá   2CHB218199A4095 10/1
 sa odporúča montáž maximálne
 do trojnásobných rámčekov.
 Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

 Pre radenie So je nutné doobjednať 
 tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.).
 Pre radenie S je nutné doobjednať 
 tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444).

 IP 44
basic55® 10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   2CHB210799A4094 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). slonová kosť   2CHB210799A4092 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia šampanská metalíza   2CHB210799A4093 10/1
 sa odporúča montáž maximálne grafitová šedá   2CHB210799A4095 10/1
 do trojnásobných rámčekov.

 IP 44
basic55® 10 AX, 250 V AC

6/0 Ovládač prepínací 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   2CHB218699A4094 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). slonová kosť   2CHB218699A4092 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia šampanská metalíza   2CHB218699A4093 10/1
 sa odporúča montáž maximálne grafitová šedá   2CHB218699A4095 10/1
 do trojnásobných rámčekov.

 IP 44
basic55® 10 A, 250 V AC

5 Prepínač sériový 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   2CHB210599A4094 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). slonová kosť   2CHB210599A4092 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia šampanská metalíza   2CHB210599A4093 10/1
 sa odporúča montáž maximálne grafitová šedá   2CHB210599A4095 10/1
 do trojnásobných rámčekov.

 IP 44
basic55® 10 AX, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s clonkami,  biela   2CHB192999A4094 10/1
 s viečkom 26) 38)  slonová kosť   2CHB192999A4092 10/1
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné šampanská metalíza   2CHB192999A4093 10/1
 rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). grafitová šedá   2CHB192999A4095 10/1
 Na zaistenie uvedeného stupňa krytia
 sa odporúča montáž maximálne
 do trojnásobných rámčekov.
 IP 44
basic55® 16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33. 
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

 Novinka Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

6 (1) Prepínač striedavý 26)

  biela   3558A-06940 B 10
  slonová kosť   3558A-06940 C 10 
  šedá   3558A-06940 S 10 
  béžová   3558A-06940 D 10
  hnedá   3558A-06940 H 10/1
  vresová červená   3558A-06940 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-06940 S2 10/1
 IP 44
Tango® 10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26)

  biela   3558A-07940 B 10
  slonová kosť   3558A-07940 C 10
  šedá   3558A-07940 S 10
  béžová   3558A-07940 D 10
  hnedá   3558A-07940 H 10/1
  vresová červená   3558A-07940 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-07940 S2 10/1
 IP 44
Tango® 10 AX, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Spínač jednopólový 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   3557G-A01940 B1 10/1
 rámčeky (3901J-A000.0 ..). Na zaistenie krémová   3557G-A01940 C1 10/1
 uvedeného stupňa krytia je dovolená slonová kosť   3557G-A01940 C2 10/1
 montáž do viacnásobných rámčekov béžová   3557G-A01940 D1 10/1
 iba vo vodorovnej orientácii. svetlo šedá   3557G-A01940 S1 10/1
  hnedá   3557G-A01940 H1 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Swing®L 10 AX, 250 V AC

6 Prepínač striedavý 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   3557G-A06940 B1 10/1
 rámčeky (3901J-A000.0 ..). Na zaistenie krémová   3557G-A06940 C1 10/1
 uvedeného stupňa krytia je dovolená slonová kosť   3557G-A06940 C2 10/1
 montáž do viacnásobných rámčekov béžová   3557G-A06940 D1 10/1
 iba vo vodorovnej orientácii. svetlo šedá   3557G-A06940 S1 10/1
  hnedá   3557G-A06940 H1 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Swing®L 10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   3557G-A07940 B1 10/1
 rámčeky (3901J-A000.0 ..). Na zaistenie krémová   3557G-A07940 C1 10/1
 uvedeného stupňa krytia je dovolená slonová kosť   3557G-A07940 C2 10/1
 montáž do viacnásobných rámčekov béžová   3557G-A07940 D1 10/1
 iba vo vodorovnej orientácii. svetlo šedá   3557G-A07940 S1 10/1
  hnedá   3557G-A07940 H1 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Swing®L 10 AX, 250 V AC

1/0 Ovládač zapínací 26)  
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné biela   3557G-A80940 B1 10/1
 rámčeky (3901J-A000.0 ..). Na zaistenie krémová   3557G-A80940 C1 10/1
 uvedeného stupňa krytia je dovolená slonová kosť   3557G-A80940 C2 10/1
 montáž do viacnásobných rámčekov béžová   3557G-A80940 D1 10/1
 iba vo vodorovnej orientácii. svetlo šedá   3557G-A80940 S1 10/1
  hnedá   3557G-A80940 H1 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Swing®L 10 A, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná
 s ochranným kolíkom, s viečkom 26) 38) biela    5518G-A02989 B 10
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné (s bielym viečkom)   
 rámčeky (3901J-A000.0 ..). Na zaistenie biela    5518G-A02989 B1 10
 uvedeného stupňa krytia je dovolená (s priehľadným viečkom) 
 montáž do viacnásobných rámčekov slonová kosť   5518G-A02989 C2 10
 iba vo vodorovnej orientácii.
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Swing®L 16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33. 
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

6/0 Ovládač prepínací 26)

  biela   3558A-86940 B 10
  slonová kosť   3558A-86940 C 10
  šedá   3558A-86940 S 10
  béžová   3558A-86940 D 10
  hnedá   3558A-86940 H 10/1
  vresová červená   3558A-86940 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-86940 S2 10/1
 IP 44
Tango® 10 A, 250 V AC

5 Prepínač sériový 26)

  biela   3558A-05940 B 10
  slonová kosť   3558A-05940 C 10 
  šedá   3558A-05940 S 10 
  béžová   3558A-05940 D 10
  hnedá   3558A-05940 H 10/1
  vresová červená   3558A-05940 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-05940 S2 10/1
 IP 44
Tango® 10 AX, 250 V AC

6+6 (6+1) Prepínač striedavý dvojitý 26)    
  biela   3558A-52940 B 10
  slonová kosť   3558A-52940 C 10
  šedá   3558A-52940 S 10
  béžová   3558A-52940 D 10
  hnedá   3558A-52940 H 10/1
  vresová červená   3558A-52940 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-52940 S2 10/1 
 IP 44    
Tango® 10 AX, 250 V AC

1/0, 1/0So Ovládač zapínací     
 s presvetleným popisovým poľom 1) 2) 26) biela   3558A-80920 B 10
  slonová kosť   3558A-80920 C 10/1
 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú šedá   3558A-80920 S 10/1
 tlejivku (3916-1222.). béžová   3558A-80920 D 10/1
  hnedá   3558A-80920 H 10/1
  vresová červená   3558A-80920 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   3558A-80920 S2 10/1
 IP 44                       
Tango® 10 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela   5518A-2999 B 10
 s viečkom 26) 38) slonová kosť   5518A-2999 C 10
  šedá   5518A-2999 S 10
  béžová   5518A-2999 D 10
  hnedá   5518A-2999 H 10/1
  vresová červená   5518A-2999 R2 10/1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   5518A-2999 S2 10/1
 IP 44
Tango® 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

 Spínač automatický so snímačom pohybu IP 44    
 Spínací prvok: relé  biela   3299A-C22184 B 1
 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) slonová kosť   3299A-C22184 C 1
  šedá   3299A-C22184 S 1
 Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu):  béžová   3299A-C22184 D 1
 – prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx)   hnedá   3299A-C22184 H 1
 – citlivosť snímania dymová šedá   3299A-C22184 S2 1
 – oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) vresová červená   3299A-C22184 R2 1

 Stupeň krytia: IP 44
 Pracovná teplota: –25 °C až +55 °C

 Súčasťou dodávky je tesniaca manžeta pre 
 ochranu svoriek a rámček s tesnením. 
 Nie je možné inštalovať do viacnásobného rámčeka.

 2 300 W pre , 1 750 V·A pre   44),
 500 V·A / 64 μF pre 
 3-vodičové pripojenie
Tango® 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

 Novinka
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

6 (1) Prepínač striedavý 26) 
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné Levit ®
 rámčeky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela   3559H-A06940 03 10/1
 uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž  macchiato / biela    3559H-A06940 18 10/1
 maximálne do trojnásobných rámčekov biela / dymová čierna   3559H-A06940 62 10/1
 (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).
  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A06940 63 10/1
Levit® IP 44 titánová / dym. čierna   3559H-A06940 70 10/1
Levit ®M 10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26) 
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné  Levit ®
 rámčeky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela   3559H-A07940 03 10/1
 uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž macchiato / biela    3559H-A07940 18 10/1
 maximálne do trojnásobných rámčekov biela / dymová čierna   3559H-A07940 62 10/1
 (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).
  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A07940 63 10/1
Levit® IP 44 titánová / dym. čierna   3559H-A07940 70 10/1
Levit ®M 10 AX, 250 V AC

6/0 (1/0) Ovládač prepínací 26) 
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné  Levit ®
 rámčeky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela   3559H-A86940 03 10/1
 uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž  macchiato / biela    3559H-A86940 18 10/1
 maximálne do trojnásobných rámčekov biela / dymová čierna   3559H-A86940 62 10/1
 (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).
  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A86940 63 10/1
Levit® IP 44 titánová / dym. čierna   3559H-A86940 70 10/1
Levit ®M 10 A, 250 V AC

5 Prepínač sériový 26) 
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné Levit ®
 rámčeky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / biela   3559H-A05940 03 10/1
 uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž  macchiato / biela    3559H-A05940 18 10/1
 maximálne do trojnásobných rámčekov biela / dymová čierna   3559H-A05940 62 10/1
 (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).
  Levit ®M
  onyx / dymová čierna   3559H-A05940 63 10/1
Levit® IP 44 titánová / dym. čierna   3559H-A05940 70 10/1
Levit ®M 10 AX, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná 
 s ochranným kolíkom, s clonkami, Levit ®
 s viečkom 26) 38) biela / biela   5519H-A02997 03 10/1
 Na kompletizáciu sa používajú štandardné  macchiato / biela    5519H-A02997 18 10/1
 rámčeky (3901H-A050.0 ..). Na zaistenie biela / dymová čierna   5519H-A02997 62 10/1
 uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž
 maximálne do trojnásobných rámčekov Levit ®M
 (vo vodorovnej aj zvislej orientácii). onyx / dymová čierna   5519H-A02997 63 10/1
Levit® IP 44 titánová / dym. čierna   5519H-A02997 70 10/1
Levit ®M 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela   5598A-2999B 1
 s viečkom, s ochranou pred prepätím 26) 38) slonová kosť   5598A-2999C 1
 Optická signalizácia poruchy. šedá   5598A-2999S 1
  béžová   5598A-2999D 1
  hnedá   5598A-2999H 1
 Technické parametre – pozrite stranu 577. vresová červená   5598A-2999R2 1
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. dymová šedá   5598A-2999S2 1
 IP 44    
Tango® 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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1/0, 1/0So Ovládač zapínací     
 s presvetleným popisovým poľom 1) 2) 26) biela / ľadová biela   3558E-A80920 01 5/1
  biela / biela   3558E-A80920 03 5/1
 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú slonová kosť / ľad. biela  3558E-A80920 21 5/1
 tlejivku (3916-1222.). kávová / ľadová opálová  3558E-A80920 25 5/1
                         

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.     
 IP 44     
Element®  10 A, 250 V AC

6 (1) Prepínač striedavý 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A06940 01 5 
  biela / biela   3558E-A06940 03 5 
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A06940 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A06940 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44    
Element®  10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A07940 01 5
  biela / biela   3558E-A07940 03 5
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A07940 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A07940 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Element®  10 AX, 250 V AC

6/0 Ovládač prepínací 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A86940 01 5
  biela / biela   3558E-A86940 03 5
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A86940 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A86940 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44    
Element®  10 A, 250 V AC

6 (1) Prepínač striedavý 26)     
 s popisovým poľom biela / ľadová biela   3558E-A06910 01 5/1
  biela / biela   3558E-A06910 03 5/1
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A06910 21 5/1
  kávová / led. opálová   3558E-A06910 25 5/1

      
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.     
 IP 44     
Element®  10 AX, 250 V AC

6/0 Ovládač prepínací 26)    
 s popisovým poľom biela / ľadová biela   3558E-A86910 01 5/1
  biela / biela   3558E-A86910 03 5/1
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A86910 21 5/1
  kávová / led. opálová   3558E-A86910 25 5/1 
      

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Element®  10 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky: 
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33. 
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

5 Prepínač sériový 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A05940 01 5
  biela / biela   3558E-A05940 03 5
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A05940 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A05940 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44    
Element®  10 AX, 250 V AC

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje    
 dvojnásobný, vodorovný 26) biela   3901E-A00942 B 10/1 
 S tesniacou manžetou. slonová kosť   3901E-A00942 C 10/1
  kávová   3901E-A00942 H5 10/1
 
      

Element®  IP 44 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5518E-A02999 01 5 
 s viečkom 26) 38) biela / biela   5518E-A02999 03 5
  slonová kosť / ľad. biela  5518E-A02999 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  5518E-A02999 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Element®  16 A, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5598E-A02999 01 1
 s viečkom, s ochranou pred prepätím 26) 38) biela / biela   5598E-A02999 03 1 
 Optická signalizácia poruchy. slonová kosť / ľad. biela  5598E-A02999 21 1
  kávová / ľad. opálová   5598E-A02999 25 1

 Technické parametre – pozrite stranu 577.
 Upevnenie skrutkami a rozperkami. 
 IP 44    
Element®  16 A, 230 V AC

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje    
 jednonásobný 26) biela   3901E-A00941 B 10 
 S tesniacou manžetou. slonová kosť   3901E-A00941 C 10/1
  kávová   3901E-A00941 H5 10/1
 
      

Element®  IP 44

6+6 (6+1) Prepínač striedavý dvojitý 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A52940 01 5
  biela / biela   3558E-A52940 03 5
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A52940 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A52940 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44    
Element®  10 AX, 250 V AC

1/0+1/0 Ovládač žalúziový jednopólový 26)    
s blokovaním  biela / ľadová biela   3558E-A88943 01 5/1
  biela / biela   3558E-A88943 03 5/1
  slonová kosť / ľad. biela  3558E-A88943 21 5/1
  kávová / ľadová opálová  3558E-A88943 25 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44    
Element®  10 A, 250 V AC  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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5 Prepínač sériový 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A05940 01 5
  biela / biela   3558E-A05940 03 5
  titánová   3558E-A05940 08 5/1 
  šampanská   3558E-A05940 33 5/1

     
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 AX, 250 V AC

6 (1) Prepínač striedavý 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A06940 01 5
  biela / biela   3558E-A06940 03 5
  titánová   3558E-A06940 08 5/1 
  šampanská   3558E-A06940 33 5/1

    
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 AX, 250 V AC

7 Prepínač krížový 26)    

  biela / ľadová biela   3558E-A07940 01 5
  biela / biela   3558E-A07940 03 5
  titánová   3558E-A07940 08 5/1 
  šampanská   3558E-A07940 33 5/1

     
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 AX, 250 V AC

6/0 Ovládač prepínací 26)    

  biela / ľadová biela   3558E-A86940 01 5
  biela / biela   3558E-A86940 03 5
  titánová   3558E-A86940 08 5/1 
  šampanská   3558E-A86940 33 5/1

     
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 A, 250 V AC

6 (1) Prepínač striedavý 26)     
 s popisovým poľom biela / ľadová biela   3558E-A06910 01 5/1
  biela / biela   3558E-A06910 03 5/1
  titánová   3558E-A06910 08 5/1
  šampanská   3558E-A06910 33 5/1

      
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.     
 IP 44     
Time® 10 AX, 250 V AC

6/0 Ovládač prepínací 26)    
 s popisovým poľom biela / ľadová biela   3558E-A86910 01 5/1
  biela / biela   3558E-A86910 03 5/1
  titánová   3558E-A86910 08 5/1 
  šampanská   3558E-A86910 33 5/1

     
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 A, 250 V AC

1/0, 1/0So Ovládač zapínací     
 s presvetleným popisovým poľom 1) 2) 26) biela / ľadová biela   3558E-A80920 01 5/1
  biela / biela   3558E-A80920 03 5/1
 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú titánová   3558E-A80920 08 5/1
 tlejivku (3916-1222.). šampanská   3558E-A80920 33 5/1

                         
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.     
 IP 44     
Time®  10 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky: 
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33. 
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž



Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje Kompletnosť

378

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre zapustenú montáž

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5518E-A02999 01 5 
 s viečkom 26) 38) biela / biela   5518E-A02999 03 5
  titánová   5518E-A02999 08 5/1 
  šampanská   5518E-A02999 33 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.
 IP 44
Time® 16 A, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela / ľadová biela   5598E-A02999 01 1 
 s viečkom, s ochranou pred prepätím 26) 38) biela / biela   5598E-A02999 03 1
 Optická signalizácia poruchy. titánová   5598E-A02999 08 1
  šampanská   5598E-A02999 33 1 
 
 Technické parametre – pozrite stranu 577.    
 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 16 A, 230 V AC

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje    
 jednonásobný 26) biela   3901F-A00941 B 10
 S tesniacou manžetou. titánová   3901F-A00941 G 10/1 
  šampanská   3901F-A00941 K3 10/1
     
     

Time® IP 44

 Rámček pre elektroinštalačné prístroje    
 dvojnásobný, vodorovný 26) biela   3901F-A00942 B 10/1
 S tesniacou manžetou. titánová   3901F-A00942 G 10/1 
  šampanská   3901F-A00942 K3 10/1
     
     

Time® IP 44

1/0+1/0 Ovládač žalúziový jednopólový 26)    
s blokovaním  biela / ľadová biela   3558E-A88943 01 5/1
  biela / biela   3558E-A88943 03 5/1
  titánová   3558E-A88943 08 5/1 
  šampanská   3558E-A88943 33 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky: 
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

6+6 (6+1) Prepínač striedavý dvojitý 26)    
  biela / ľadová biela   3558E-A52940 01 5
  biela / biela   3558E-A52940 03 5
  titánová   3558E-A52940 08 5/1 
  šampanská   3558E-A52940 33 5/1

 Upevnenie skrutkami a rozperkami.    
 IP 44    
Time® 10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
27) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné pri krabici prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Bezpečnostné zásuvky FI-DOS s prúdovým chráničom

2P+PE Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným  
 prúdovým chráničom, s clonkami, zapustená, biela   5526N-C26469 B 1
 koncová alebo priebežná 26) 38)

 Reziduálny pracovný prúd I∆n: 30 mA 
 Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd 
 Menovitý prúd In: 16 A
 Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz
 Vybavovací čas pri 5× I∆n: max. 30 ms
 Menovitý skratový prúd: 3 000 A
 Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs
 Teplota okolitého prostredia: –25 °C až +40 °C
 Stupeň ochrany krytím: IP 20
 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm2

 Vstavaná hĺbka: 27 mm
 Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT.
 K svorkám L‘, N‘ je možné pripojiť ďalšie zásuvky, 
 ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným
 prúdovým chráničom, s clonkami, nástenná, biela   5526N-C26410 B 1
 koncová alebo priebežná 27) 38)

 Reziduálny pracovný prúd I∆n: 30 mA 
 Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd 
 Menovitý prúd In: 16 A
 Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz
 Vybavovací čas pri 5× I∆n: max. 30 ms
 Menovitý skratový prúd: 3 000 A
 Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μs
 Teplota okolitého prostredia: –25 °C až +40 °C
 Stupeň ochrany krytím: IP 20
 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1
 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm2

 Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT.
 K svorkám L‘, N‘ je možné pripojiť ďalšie zásuvky, 
 ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.

 Bezskrutkové pripojenie vodičov.
 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž

 Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33. 
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
27) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné pri krabici prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.

1 Spínač jednopólový 27) 28)  
 IP 44 biela   3553-01929 B 26
 10 AX, 250 V AC šedá   3553-01929 S 26
  béžová   3553-01929 D 26 
  hnedá   3553-01929 H 26 

6 Prepínač striedavý 27) 28)   
 IP 44 biela   3553-06929 B 26
 10 AX, 250 V AC šedá   3553-06929 S 26 
  béžová   3553-06929 D 26
  hnedá   3553-06929 H 26

7 Prepínač krížový 27) 28)   
 IP 44 biela   3553-07929 B 26
 10 AX, 250 V AC šedá   3553-07929 S 26 
  béžová   3553-07929 D 26
  hnedá   3553-07929 H 26

1/0 Ovládač zapínací 27) 28) 
 IP 44 biela   3553-80929 B 26
 10 A, 250 V AC  šedá   3553-80929 S 26
  béžová   3553-80929 D 26
  hnedá   3553-80929 H 26

Praktik Typový rad: 3558

6S, 6So Prepínač striedavý s čírym priezorom,  
(1S, 1So) so svorkou N 1) 2) 27) 28) biela   3553-25922 B 26/1
 IP 44 šedá   3553-25922 S 26/1
 10 AX, 250 V AC béžová   3553-25922 D 26/1 
  hnedá   3553-25922 H 26/1 

7So Prepínač krížový s čírym priezorom 1) 2) 27) 28)   
 IP 44 biela   3553-07921 B 26/1
 10 AX, 250 V AC šedá   3553-07921 S 26/1 
  béžová   3553-07921 D 26/1
  hnedá   3553-07921 H 26/1

1/0S, 1/0So Ovládač zapínací s čírym priezorom,   
 so svorkou N 1) 2) 27) 28) biela   3553-91922 B 26/1
 IP 44 šedá   3553-91922 S 26/1 
 10 A, 250 V AC béžová   3553-91922 D 26/1
  hnedá   3553-91922 H 26/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú tlejivku (3916-22221)..
Praktik Typový rad: 3558

2S Spínač dvojpólový s čírym priezorom,   
 so signalizačnou tlejivkou 27) 28) biela   3553-02922 B 26/1 
  šedá   3553-02922 S 26/1
 Náhradná tlejivka: 3916-22221 béžová   3553-02922 D 26/1
  hnedá   3553-02922 H 26/1
 

 Typový rad: 3558
 IP 44
Praktik 10 AX, 250 V AC 

5 Prepínač sériový 27) 28)   
  biela   3553-05929 B 26 
  šedá   3553-05929 S 26
  béžová   3553-05929 D 26
  hnedá   3553-05929 H 26

 Typový rad: 3558
 IP 44
Praktik 10 AX, 250 V AC 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky: 
27) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné pri krabici prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná  
 s ochrannými kolíkmi, s viečkami 27) 28) 38) biela   5518-2029 B 14
 Zásuvky sú vzájomne prepojené 3 vodičmi. šedá   5518-2029 S 14
  béžová   5518-2029 D 14
  hnedá   5518-2029 H 14

 
 IP 44
Praktik 16 A, 250 V AC 

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná  
 s ochrannými kolíkmi, s viečkami, biela   5518-2069 B 14
 pre priebežnú montáž 27) 28) 38) šedá   5518-2069 S 14
 Zásuvky sú vzájomne prepojené 3 vodičmi. béžová   5518-2069 D 14
  hnedá   5518-2069 H 14

 
 IP 44
Praktik 16 A, 250 V AC 

2P+PE Zásuvka jednonásobná   
 s ochranným kolíkom, s viečkom 27) 28) 38) biela   5518-2929 B 28
  šedá   5518-2929 S 28
  béžová   5518-2929 D 28
  hnedá   5518-2929 H 28

 
 IP 44
Praktik 16 A, 250 V AC 

2P+PE Zásuvka jednonásobná    
 s ochranným kolíkom, s viečkom, biela   5598-2929B 1
 s ochranou pred prepätím 27) 28) 38) šedá   5598-2929S 1
 Optická signalizácia poruchy. béžová   5598-2929D 1
  hnedá   5598-2929H 1

       
 Technické parametre – pozrite stranu 577.    
 IP 44    
Praktik 16 A, 230 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s viečkom, biela   5518-2969 B 24
 pre priebežnú montáž 27) 38) šedá   5518-2969 S 24
  béžová   5518-2969 D 24
  hnedá   5518-2969 H 24

 
 IP 44
Praktik 16 A, 250 V AC 

6, 2P+PE Kombinácia prepínača striedavého   
 a zásuvky jednonásobnej biela   3932-20062 B 12/1 
 s ochranným kolíkom a viečkom 27) 28) 38) šedá   3932-20062 S 12/1
  béžová   3932-20062 D 12/1
  hnedá   3932-20062 H 12/1

 Typový rad: 3558
 IP 44
 10 AX, 250 V AC
Praktik 16 A, 250 V AC

6+6 Prepínač striedavý dvojitý 27) 28)   
  biela   3553-52929 B 26/1  
  šedá   3553-52929 S 26/1 
  béžová   3553-52929 D 26/1 
  hnedá   3553-52929 H 26/1 

 Typový rad: 3558
 IP 44
Praktik 10 AX, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž



Radenie Názov Farba Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje Kompletnosť

382

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž

6 Prepínač striedavý pre priebežnú montáž 51)   
  biela   3559N-C06540 B 10
  šedá   3559N-C06540 S 10
  modrá   3559N-C06540 M 10

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC

Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38)  Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

1 Spínač jednopólový 28) 51)  
 IP 54 biela   3559N-C01510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3559N-C01510 S 10
  modrá   3559N-C01510 M 10 

6 Prepínač striedavý 28) 51)   
 IP 54 biela   3559N-C06510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3559N-C06510 S 10
  modrá   3559N-C06510 M 10 

7 Prepínač krížový 28) 51)   
 IP 54 biela   3559N-C07510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3559N-C07510 S 10
  modrá   3559N-C07510 M 10

6/0 (1/0) Ovládač prepínací 28) 51) 
 IP 54 biela   3559N-C86510 B 10
 10 A, 250 V AC šedá   3559N-C86510 S 10
  modrá   3559N-C86510 M 10

Variant+ Bezskrutkové pripojenie vodičov

6S, 6So  Prepínač striedavý s čírym priezorom,   
(1S, 1So) so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3559N-C25511 B 10/1
 IP 54 šedá   3559N-C25511 S 10/1
 10 AX, 250 V AC modrá   3559N-C25511 M 10/1 

7So Prepínač krížový s čírym priezorom 1) 2) 28) 51)   
 IP 54 biela   3559N-C07511 B 10/1
 10 AX, 250 V AC šedá   3559N-C07511 S 10/1
  modrá   3559N-C07511 M 10/1

6/0So, 6/0S Ovládač prepínací s čírym priezorom,  
(1/0So, 1/0S) so svorkou N 1) 28) 51) biela   3559N-C86511 B 10/1
 IP 54 šedá   3559N-C86511 S 10/1
 10 A, 250 V AC modrá   3559N-C86511 M 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).

Variant+ Bezskrutkové pripojenie vodičov

 Priechodka náhradná  
 Pre priemer kábla 6 - 16 mm biela   ND3553-G50 B 100/10
 (pozrite stranu 615). šedá   ND3553-G50 S 100/10
  béžová   ND3553-G50 D 100/10
  hnedá   ND3553-G50 H 100/10

Praktik IP 44

2×(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná  
 s ochrannými kolíkmi, s viečkami, biela   5598-2069 B 1
 pre priebežnú montáž, šedá   5598-2069 S 1
 s ochranou pred prepätím 27) 28) 38) béžová   5598-2069 D 1
 Optická signalizácia poruchy. hnedá   5598-2069 H 1
 Zásuvky sú vzájomne prepojené 3 vodičmi.
 
 Technické parametre – pozrite stranu 577.
 IP 44
Praktik 16 A, 230 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu. 38)  Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

5 Prepínač sériový 28) 51)   
 IP 54 biela   3559N-C05510 B 10 
 10 AX, 250 V AC šedá   3559N-C05510 S  10
  modrá   3559N-C05510 M 10

1/0+1/0 Ovládač zapínací dvojitý 28) 51) 
 IP 54 biela   3559N-C87510 B 10/1
 10 A, 250 V AC šedá   3559N-C87510 S 10/1
  modrá   3559N-C87510 M 10/1
Variant+ Bezskrutkové pripojenie vodičov

1/0+1/0 Ovládač žalúziový jednopólový 28) 51) 
s blokovaním  biela   3559N-C88510 B 10/1
  šedá   3559N-C88510 S 10/1
  modrá   3559N-C88510 M 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 10 A, 250 V AC

2S Spínač dvojpólový s červeným priezorom,   
 so signalizačnou tlejivkou, biela   3559N-C02512 B 10/1
 s popisovým poľom 28) 51) šedá   3559N-C02512 S 10/1
  modrá   3559N-C02512 M 10/1
 Náhradná tlejivka: 3916-22221

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC 

1+1 Spínač žalúziový jednopólový 28) 51) 
s blokovaním  biela   3559N-C89510 B 10/1
  šedá   3559N-C89510 S 10/1
  modrá   3559N-C89510 M 10/1

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC

6S, 6So Prepínač striedavý s čírym priezorom,   
(1S, 1So) s popisovým poľom, so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3559N-C25512 B 10/1
 IP 54 šedá   3559N-C25512 S 10/1
 10 AX, 250 V AC modrá   3559N-C25512 M 10/1

1/0S, 1/0So Ovládač zapínací s čírym priezorom, 
 s popisovým poľom, so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3559N-C91512 B 10/1
 IP 54 šedá   3559N-C91512 S 10/1
 10 A, 250 V AC modrá   3559N-C91512 M 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).

Variant+ Bezskrutkové pripojenie vodičov 

2P+PE Zásuvka jednonásobná   
 s ochranným kolíkom, s clonkami, biela   5519N-C02510 B 10
 s viečkom 28) 38) 51) šedá   5519N-C02510 S 10
  modrá   5519N-C02510 M 10

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž

Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38)  Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s clonkami,  biela   5519N-C02542 B 10/1
 s viečkom, s popisovým poľom, šedá   5519N-C02542 S 10/1
 pre priebežnú montáž 28) 38) 51) modrá   5519N-C02542 M 10/1
 
 

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 16 A, 230 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s clonkami,  biela   5519N-C02540 B 10
 s viečkom, pre priebežnú montáž 28) 38) 51) šedá   5519N-C02540 S 10
  modrá   5519N-C02540 M 10
 

 Bezskrutkové pripojenie vodičov
 IP 54
Variant+ 16 A, 250 V AC 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Prepínač striedavý pre priebežnú montáž 51)   
  biela   3558N-C06540 B 10
  šedá   3558N-C06540 S 10
  modrá   3558N-C06540 M 10

 
 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC

1 Spínač jednopólový 28) 51)  
 IP 54 biela   3558N-C01510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C01510 S 10
  modrá   3558N-C01510 M 10 

6 Prepínač striedavý 28) 51)   
 IP 54 biela   3558N-C06510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C06510 S 10
  modrá   3558N-C06510 M 10 

7 Prepínač krížový 28) 51)   
 IP 54 biela   3558N-C07510 B 10
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C07510 S 10
  modrá   3558N-C07510 M 10

6/0 (1/0) Ovládač prepínací 28) 51) 
 IP 54 biela   3558N-C86510 B 10
 10 A, 250 V AC šedá   3558N-C86510 S 10
  modrá   3558N-C86510 M 10

Variant+

6S, 6So  Prepínač striedavý s čírym priezorom,   
(1S, 1So) so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3558N-C25511 B 10/1
 IP 54 šedá   3558N-C25511 S 10/1
 10 AX, 250 V AC modrá   3558N-C25511 M 10/1 

7So Prepínač krížový s čírym priezorom 1) 2) 28) 51)   
 IP 54 biela   3558N-C07511 B 10/1
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C07511 S 10/1
  modrá   3558N-C07511 M 10/1

6/0So, 6/0S Ovládač prepínací s čírym priezorom,  
(1/0So, 1/0S) so svorkou N 1) 28) 51) biela   3558N-C86511 B 10/1
 IP 54 šedá   3558N-C86511 S 10/1
 10 A, 250 V AC modrá   3558N-C86511 M 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).
Variant+ 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Poznámky:
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

5 Prepínač sériový 28) 51)   
 IP 54 biela   3558N-C05510 B 10 
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C05510 S  10
  modrá   3558N-C05510 M 10

6+6  Prepínač striedavý dvojitý 28) 51) 
 IP 54 biela   3558N-C52510 B 10/1
 10 AX, 250 V AC šedá   3558N-C52510 S 10/1
  modrá   3558N-C52510 M 10/1

1/0+1/0 Ovládač zapínací dvojitý 28) 51) 
 IP 54 biela   3558N-C87510 B 10/1
 10 A, 250 V AC šedá   3558N-C87510 S 10/1
  modrá   3558N-C87510 M 10/1

 
Variant+ 1 2 3 4 5 6 7 8

1/0+1/0 Ovládač žalúziový jednopólový 28) 51) 
s blokováním  biela   3558N-C88510 B 10/1
  šedá   3558N-C88510 S 10/1
  modrá   3558N-C88510 M 10/1

 
 IP 54
Variant+ 10 A, 250 V AC

1+1 Spínač žalúziový jednopólový 28) 51) 
s blokováním  biela   3558N-C89510 B 10/1
  šedá   3558N-C89510 S 10/1
  modrá   3558N-C89510 M 10/1

 
 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2S Spínač dvojpólový s červeným priezorom,   
 so signalizačnou tlejivkou, biela   3558N-C02512 B 10/1
 s popisovým poľom 28) 51) šedá   3558N-C02512 S 10/1
  modrá   3558N-C02512 M 10/1
 Náhradná tlejivka: 3916-22221

 IP 54
Variant+ 10 AX, 250 V AC 

6S, 6So Prepínač striedavý s čírym priezorom,   
(1S, 1So) s popisovým poľom, so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3558N-C25512 B 10/1
 IP 54 šedá   3558N-C25512 S 10/1
 10 AX, 250 V AC modrá   3558N-C25512 M 10/1

1/0S, 1/0So Ovládač zapínací s čírym priezorom, 
 s popisovým poľom, so svorkou N 1) 2) 28) 51) biela   3558N-C91512 B 10/1
 IP 54 šedá   3558N-C91512 S 10/1
 10 A, 250 V AC modrá   3558N-C91512 M 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).

Variant+  1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž

Poznámky: 
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

 Krabica nástenná so štyrmi vstupmi,   
 pre násobnú montáž prístrojov Variant+ 51) biela   3903N-A04540 B 10/1
  šedá   3903N-A04540 S 10/1
  modrá   3903N-A04540 M 10/1

Variant+ 

 Krabica nástenná pre prístroje 45×45 
 s viečkom, pre priebežnú montáž 28) 38) 51) biela   3903N-C06541 B 10/1
  šedá   3903N-C06541 S 10/1
  modrá   3903N-C06541 M 10/1
 Je možné kompletizovať so všetkými prístrojmi radu Profil 45:
  5525N-C02357 . Zásuvka 

5525N-C02347 . Zásuvka (bez cloniek) 
5525N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná 
5595N-C02357 . Zásuvka s ochranou pred prepätím, s optickou signalizáciou poruchy 
5585N-C02357 . Zásuvka s ochranou pred prepätím, s akustickou signalizáciou poruchy 
5595N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou pred prepätím, s optickou signalizáciou poruchy 
5585N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou pred prepätím, s akust. signalizáciou poruchy 
5580N-C02357 . Zásuvka so signalizáciou prevádzkového stavu 
5525N-C03357 . Zásuvka podľa DIN 
5580N-C03357 . Zásuvka podľa DIN, so signalizáciou prevádzkového stavu 
1711277-1 Modul pre komunikačnú zásuvku 
136811-1 Modul pre komunikačnú zásuvku (polovičná šírka) 
5525-C00100 B Záslepka 
1711306-1 Záslepka (polovičná šírka)

Variant+ IP 54

 Krabica nástenná prepojovacia   
 so štyrmi vstupmi 51) biela   3903N-C05540 B 10/1 
  šedá   3903N-C05540 S 10/1
 V krabici je možné použiť i kruhové svorkovnice modrá   3903N-C05540 M 10/1
 (tzv. venčeky), napr. typ S-66 alebo typ 6303-13.

Variant+ IP 54

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s viečkom,  biela   5518N-C02542 B 10/1
 s popisovým poľom, šedá   5518N-C02542 S 10/1
 pre priebežnú montáž 28) 38) 51) modrá   5518N-C02542 M 10/1
 
 

 
 IP 54
Variant+ 16 A, 230 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná   
 s ochranným kolíkom, s viečkom 28) 38) 51) biela   5518N-C02510 B 10
  šedá   5518N-C02510 S 10
  modrá   5518N-C02510 M 10

 IP 54
Variant+ 16 A, 250 V AC

2P+PE Zásuvka jednonásobná  
 s ochranným kolíkom, s viečkom, biela   5518N-C02540 B 10
 pre priebežnú montáž 28) 38) 51) šedá   5518N-C02540 S 10
  modrá   5518N-C02540 M 10
 

 IP 54
Variant+ 16 A, 250 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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 Priechodka   
 Predlisovaný otvor pre kábel biela   ND3558-G102 B 100/10 
 o priemere 4,5 - 13 mm. šedá   ND3558-G102 S 100/10
  modrá   ND3558-G102 M 100/10

Variant+ IP 54

 Záslepka / priechodka membránová   
  biela   ND3558-G102/1 B 100/10 
  šedá   ND3558-G102/1 S 100/10
  modrá   ND3558-G102/1 M 100/10

Variant+ IP 54

Poznámky: 
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

 Zásuvka jednonásobná s viečkom,   
 s popisovým poľom, nástenná 28) 38) 51)  

C (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05521 B 10/1
  šedá   5515N-C05521 S 10/1
  modrá   5515N-C05521 M 10/1

C1 (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05522 B 10/1
  šedá   5515N-C05522 S 10/1
  modrá   5515N-C05522 M 10/1

C2 (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05523 B 10/1
  šedá   5515N-C05523 S 10/1
  modrá   5515N-C05523 M 10/1

D (3P+PE) 10 A, 400 V biela   5515N-C05524 B 10/1
  šedá   5515N-C05524 S 10/1
  modrá   5515N-C05524 M 10/1

K (2P) 10 A, 48 V biela   5515N-C05525 B 10/1
  šedá   5515N-C05525 S 10/1
  modrá   5515N-C05525 M 10/1

L (3P+N) 10 A, 48 V biela   5515N-C05526 B 10/1
  šedá   5515N-C05526 S 10/1
  modrá   5515N-C05526 M 10/1

 Usporiadanie kontaktov a odporúčané pracovné napätia – pozrite stranu 618.
 Iba pre vidlice typu 5538N – pozrite stranu 422.

Variant+ IP 54

 Krabica nástenná pre prístroje 45×45,   
 pre priebežnú montáž 28) biela   3903N-C03540 B 10/1
 Určené pre inštalácie na omietku v prípadoch, šedá   3903N-C03540 S 10/1
 kde pri zásuvke nie je vyžadovaný zvýšený stupeň krytia modrá   3903N-C03540 M 10/1
 Je možné kompletizovať s prístrojom osvetlenia s LED a so všetkými prístrojmi radu Profil 45:
 3917U-A0005. Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED
  5525N-C02357 . Zásuvka 

5525N-C02347 . Zásuvka (bez cloniek) 
5525N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná 
5595N-C02357 . Zásuvka s ochranou pred prepätím, s optickou signalizáciou poruchy 
5585N-C02357 . Zásuvka s ochranou pred prepätím, s akustickou signalizáciou poruchy 
5595N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou pred prepätím, s optickou signalizáciou poruchy 
5585N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou pred prepätím, s akustickou signalizáciou poruchy 
5580N-C02357 . Zásuvka so signalizáciou prevádzkového stavu 
5525N-C03357 . Zásuvka podľa DIN 
5580N-C03357 . Zásuvka podľa DIN, so signalizáciou prevádzkového stavu 
1711277-1 Modul pre komunikačnú zásuvku 
136811-1 Modul pre komunikačnú zásuvku (polovičná šírka) 
5525-C00100 B Záslepka 
1711306-1 Záslepka (polovičná šírka)

Variant+ IP 20 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž
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—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž

1  Spínač jednopólový 51) šedá   3558-01750 10

6 Prepínač striedavý 51) šedá   3558-06750 10/1 
 
7 Prepínač krížový 51) šedá   3558-07750 10/1 
 

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC 

1/0 Ovládač zapínací 51) 
  šedá   3558-80750 10/1

 IP 66
Garant 10 A, 250 V AC 

2S  Spínač dvojpólový s červeným priezorom,  
 so signalizačnou tlejivkou 51) šedá   3558-02752 10/1
 
 Náhradná tlejivka: 3916-22221
  

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC 

6S, 6So Prepínač striedavý s čírym priezorom,  
(1S, 1So) so svorkou N 1) 2) 51) šedá   3558-25752 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC

1/0S, 1/0So Ovládač zapínací s čírym priezorom 
 so svorkou N 1) 51) šedá   3558-91752 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 Pre radenie S je nutné použiť signalizačnú 
 tlejivku (3916-22221).

 IP 66
Garant 10 A, 250 V AC 

5  Prepínač sériový 51) 
  šedá   3558-05750 10/1

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC 

7So Prepínač krížový s čírym priezorom 1) 2) 51) 
  šedá   3558-07751 10/1

 Pre radenie So je nutné použiť orientačnú 
 tlejivku (3916-1222.).
 

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC

Poznámky: 
  1) Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.
  2) Orientačná tlejivka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.
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Poznámky: 
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

2P+PE Zásuvka jednonásobná 
 s ochranným kolíkom, s viečkom 38) 51) šedá   5518-2750 10

 IP 55
Garant 16 A, 250 V AC 

2P+PE Zásuvka jednonásobná 
 s ochranným kolíkom, s viečkom, šedá   5518-2760 6/1
 s kovovou káblovou priechodkou 38) 51)

 V ďalších predlisovaných otvoroch krabice zásuvky
 je možné vyrezať závit PG 16 pre upchávkovú
 priechodku.

 IP 55
Garant 16 A, 250 V AC 

 Priechodka káblová náhradná   
 Pre priemer kábla do 13 mm. krémová biela   NDEMT-F20 100/10

Garant IP 66

 Priechodka káblová náhradná   
 Pre priemer kábla 8 - 14 mm.    ND52015740 50/1
 S tesniacim krúžkom.
 Materiál: poniklovaná mosadz
 Typ: SKINTOP® MS PG 16

Garant IP 68

 Membrána spínača náhradná   
  priehľadná   ND0025-1-0029 50/10

Garant IP 66

2P+PE Zásuvka jednonásobná 
 s ochranným kolíkom, s viečkom, šedá   5518-2790 10
 zapustená 26) 38)

 Zásuvku je možné pripevniť k inštalačnej krabici
 (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
 
 Zásuvka nie je určená na priebežnú montáž.
 IP 55
Garant 16 A, 250 V AC

6+6  Prepínač striedavý dvojitý 51)  
(6+1, 1+1)  šedá   3558-52750 10/1

 Pre priemer kábla do 13 mm
 (nie je možné pripojiť kábel napr. CYKY 7×2,5C).

 IP 66
Garant 10 AX, 250 V AC 

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Pre nástennú montáž
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Poznámky: 
26) Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
28) Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.
38) Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
51) Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

 Zásuvka jednonásobná s viečkom, 
 nástenná 38) 51)

C (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05751 10/1
 
C1 (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05752 10/1

C2 (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05753 10/1

D (3P+PE) 10 A, 400 V šedá   5515N-C05754 10/1

K (2P) 10 A, 48 V  šedá   5515N-C05755 10/1

L (3P+N) 10 A, 48 V šedá   5515N-C05756 10/1

 Usporiadanie kontaktov a odporúčané pracovné napätia – pozrite stranu 618.
 Iba pre vidlice typu 5538N – pozrite stranu 422.

Garant IP 55

 Zásuvka jednonásobná s viečkom, 
 vstavaná 26) 38)

C (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05761 10/1
 
C1 (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05762 10/1

C2 (2P+PE) 10 A, 250 V šedá   5515N-C05763 10/1

D (3P+PE) 10 A, 400 V šedá   5515N-C05764 10/1

K (2P) 10 A, 48 V  šedá   5515N-C05765 10/1

L (3P+N) 10 A, 48 V šedá   5515N-C05766 10/1

 Usporiadanie kontaktov a odporúčané pracovné napätia – pozrite stranu 618.
 Iba pre vidlice typu 5538N – pozrite stranu 422.
 Zásuvku je možné pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
 Zásuvka nie je určená na priebežnú montáž.
 
Garant IP 55

 Zásuvka jednonásobná s viečkom,   
 s popisovým poľom, nástenná 28) 38) 51)  

C (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05521 B 10/1
  šedá   5515N-C05521 S 10/1
  modrá   5515N-C05521 M 10/1

C1 (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05522 B 10/1
  šedá   5515N-C05522 S 10/1
  modrá   5515N-C05522 M 10/1

C2 (2P+PE) 10 A, 250 V biela   5515N-C05523 B 10/1
  šedá   5515N-C05523 S 10/1
  modrá   5515N-C05523 M 10/1

D (3P+PE) 10 A, 400 V biela   5515N-C05524 B 10/1
  šedá   5515N-C05524 S 10/1
  modrá   5515N-C05524 M 10/1

K (2P) 10 A, 48 V biela   5515N-C05525 B 10/1
  šedá   5515N-C05525 S 10/1
  modrá   5515N-C05525 M 10/1

L (3P+N) 10 A, 48 V biela   5515N-C05526 B 10/1
  šedá   5515N-C05526 S 10/1
  modrá   5515N-C05526 M 10/1

 Usporiadanie kontaktov a odporúčané pracovné napätia – pozrite stranu 618.
 Iba pre vidlice typu 5538N – pozrite stranu 422.

Variant+ IP 54

—
Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
Špeciálne zásuvky podľa STN 35 4517
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—
Poznámky
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