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—
ABB i-bus® KNX

Skutočný kráľ elektroinštalácií. Nevšedné riešenia pre komerčné  
i rezidenčné budovy. Komfort a úspory energií. Navyše v dizajne, 
ktorý predbieha všetky očakávania.

—
3-násobný ovládač ABB-priOn
s jednoriadkovým displejom  
Farby uľahčujú život. Žltá ozna-
čuje osvetlenie, modrá riadenie 
prostriedkov tienenia, purpurová 
spúšťanie svetelných scén  
a oranžová riadenie vykurovania.

—
Snímač teploty s regulátorom  
Multifunkčný snímač využíva 
inovatívnu farebnú koncepciu  
s dvoma trojfarebnými LED na 
každej kolíske a LCD displejom  
na zobrazenie vykurovacieho 
režimu, teploty, dátumu a času.

—
4-násobný voľne konfigurovateľný 
dotykový ovládací prvok 
s termostatom ABB-tacteo® KNX
Zvoľte si podobu ovládača podľa 
vašich potrieb. Cez jednoduchý 
webový konfigurátor vyberiete ikony 
a symboly, pridáte vlastné popisy. 
Tenké bezrámčekové vyhotovenie 
z čierneho alebo bieleho skla 
zapadne do architektúry luxusných 
hotelov, rezidenčného bývania  
aj moderných verejných budov.  
Displej zobrazuje aktuálne nastavenú 
teplotu a režimy vykurovania. 
Tlačidlá je možné voľne programovať  
a ovládať osvetlenie, tienenie či 
spúšťať prednastavené scény.

NOVINKA
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V rade oblastí nášho súkromného i profesijného života sa stretávame 
s narastajúcou úrovňou automatizácie. S týmto trendom sme každodenne 
konfrontovaní, a pritom ho nemusíme ani vnímať. 

Automatizácia budov si kladie za cieľ navzájom skombinovať jednotlivé 
funkcie v budove a zjednodušiť implementáciu rôznych zákazníckych požia-
daviek. KNX je logickým vyústením požiadaviek na implementáciu tradič-
ných a nových požiadaviek na elektrické inštalácie v budovách a nahradzuje 
klasické inštalačné metódy. Inteligentné prístroje komunikujúce po zbernici 
odradia efektívne štandardné známe funkcie a ponúkajú ďalší široký rad  
rozšírených možností, ktoré by nebolo možné realizovať inak ako zberni-
covým systémom. Spoločnosť ABB pomocou ABB i-bus® KNX ponúka 
projektantom, systémovým integrátorom a elektroinštalatérom obsiahly 
výrobkový rad, ktorý im umožní uspokojiť súčasné i budúce požiadavky, 
kladené na elektrické inštalácie v budovách.

KNX štandard
Systém KNX je popredným, celosvetovým systémom pre riadenie budov. 
Je výsledkom zlúčenia rozšírených zbernicových systémov, vychádza 
zo známej EIB (Európska inštalačná zbernica), ktorá je úspešne etablovaná 
na trhu od roku 1992. 

•  KNX je prvým medzinárodným štandardizovaným systémom pre  
auto matizáciu budov. Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej normy  
ISO/IEC 14543-3, európskym normám CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 
a 13321-2, čínskej norme GB/Z 20965 a norme USA ANSI/ASHRAE 135.

•  KNX predstavuje jasne definovanú systémovú platformu, v ktorej produkty 
KNX od rôznych výrobcov môžu vzájomne spolupracovať.

•   Tak dátový protokol, ako aj jednotlivé prístroje, majú certifikáciu podľa 
štandardu KNX.

•  Týmto spôsobom je KNX schopný zaručiť sieťové prepojenie, vzájomnú 
súčinnosť a kompatibilitu jednotlivých prvkov.

•   Na projektovanie, inžiniering a uvádzanie všetkých inštalácií KNX  
do prevádzky slúži jediný softvérový nástroj – ETS.

•  Tak výrobcovia, ako aj asociácie KNX celosvetovo podporujú odborníkov 
pri projektovaní elektroinštalácií, ich uvádzaní do prevádzky i údržbe.

•  K dispozícii sú rozsiahle možnosti školenia v certifikovaných školiacich 
centrách, tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených používateľov.

• Členmi asociácie KNX je viac ako 200 medzinárodne certifikovaných výrobcov.
•  Viac ako 22 000 kvalifikovaných partnerov pôsobí celosvetovo ako projek-

tanti, elektromontéri a integrátori KNX inštalácií.
•  Tisíce budov po celom svete, od rezidenčných až po letiskové komplexy,  

sú vybavené viac ako 10 miliónmi prístrojov KNX.

Ako funguje KNX?
Prostredníctvom komunikačnej zbernice KNX sú všetky snímače (napr.  
tlačidlové ovládače, snímače prítomnosti atď.) vzájomne prepojené 
dátovým káblom s akčnými členmi (napr. stmievacími a spínacími akčnými 
členmi, akčnými členmi žalúzií atď.). Akčné členy ovládajú silový obvod 
k spotrebiču. 

Komunikácia medzi všetkými systémovými prístrojmi prebieha formou 
dátových telegramov, posielaných po zbernicovom kábli. Snímače vysielajú 
povely, akčné členy im „načúvajú“ a po adresovaní vykonajú požadovanú 
funkciu. Pomocou ABB i-bus® KNX je možné vytvoriť široký rad funkcií, napr. 
skupinové povely, logické sekvencie, riadiace a regulačné úlohy.

Použitie
Používanie nových materiálov a využívanie obnoviteľných zdrojov energií je 
považované za najdôležitejšiu inováciu v stavbe budov v posledných niekoľ-
kých rokoch. Rastúce nároky na pohodlie, nové funkčné možnosti a súčasne 
obmedzená dostupnosť zdrojov i rastúce náklady na energie vytvárajú 
základňu pre inteligentné riadenie budov v moderných objektoch. 

KNX prepája všetky prvky elektrickej inštalácie a vytvára z nich sieťovo 
prepojený systém. Týmto spôsobom je zaručená transparentnosť a využitie 
informácií v rámci takej inštalácie. V tomto systéme všetci používatelia  
vzájomne „komunikujú“ prostredníctvom jediného zbernicového kábla.
Je tak možné integrovať všetky rôzne funkčné subsystémy v rámci budovy 
do jediného riešenia, s plynulým prechodom medzi jednotlivými rozhra-
niami. Zbernicový systém KNX je možné použiť v bytových i nebytových 
(priemyslových a obchodných) objektoch.

Energetické úspory až v dvojcifernej percentuálnej hodnote
Klimatické zmeny a stále výraznejší nedostatok zdrojov sú veľkou výzvou 
našej doby. Účinné a trvale udržateľné využívanie energie je preto nalieha-
vou nutnosťou. 

Vedecké štúdie a praktické merania naznačujú vysoký potenciál úspory 
energií v prípade použitia zbernicovej technológie pri automatizácii zaria-
dení v budovách. Systém inteligentného riadenia budov ABB i-bus® KNX 
ponúka zákazníkom širokú škálu možností optimalizácie spotreby energií. 
Vďaka štandardu KNX je možné ušetriť energie až v dvojcifernej percen-
tuálnej hodnote. Nová legislatíva v tejto oblasti napomáha k efektívnemu 
využitiu týchto nových technológií. Napr. v Európe sú kritériá energetickej 
účinnosti v budovách stanovené európskou normou EN 15232. Základom 
vyhodnotenia efektivity je zaradenie automatizačných a riadiacich systémov 
do tried A až D.

Celkové priemerné úspory energií dosiahnuté optimalizáciou pomocou 
KNX sa pohybujú v rozmedzí od 11 do 31 %. 
Pojmom „optimalizácia spotreby energie v budovách“ sa v zásade rozumie 
nasledujúce:
•  Energia je spotrebovávaná iba v čase, keď je to skutočne nutné  

(napr. na základe signálov na registráciu prítomnosti osôb).
•  Je spotrebované iba aktuálne požadované množstvo energie  

(napr. na základe funkcie riadenia osvetlenia na konštantnú úroveň).
•   Spotrebovaná energia je využitá s najvyššou účinnosťou (napr. použitie 

elektronických predradníkov na osvetlenie alebo spolupráca tieniacej  
techniky – žalúzií s kúrením alebo klimatizáciou v budove).

Vďaka komplexnému súboru funkcií, ktoré ponúka systém inteligentného 
riadenia budov, je možné dosiahnuť skutočné úspory energií. ABB i-bus® 
KNX tak významne prispieva ku globálnej ochrane klímy a súčasne znižuje 
prevádzkové náklady v moderných budovách.

—
ABB i-bus® KNX
Inteligentné riadenie budov

Poznámky:
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ABB-priOn
ABB-priOn umožňuje ovládanie a kontrolu celého priestoru z jedného 
miesta celkom jednoducho a intuitívne. Všetky funkcie, akými sú spínanie 
a stmievanie osvetlenia, ovládanie prostriedkov tienenia, riadenie teploty 
v miestnosti, vytváranie scén a časových programov, ovládanie multime-
diálnych prostriedkov prostredníctvom ABB i-bus® KNX, sa uskutočňujú 
jednoducho otočným ovládačom.

ABB-priOn umožňuje ovládanie a kontrolu celého priestoru z jedného miesta 
celkom jednoducho a intuitívne. Všetky funkcie, akými sú spínanie a stmieva-
nie osvetlenia, ovládanie prostriedkov tienenia, riadenie teploty v miestnosti, 
vytváranie scén a časových programov, ovládanie multimediálnych prostried-
kov prostredníctvom ABB i-bus® KNX, sa uskutočňujú jednoducho otočným 
ovládačom. Na 3,5“ displeji sa jasne zobrazujú potrebné informácie.

ABB-priOn sa ideálne prispôsobí všetkým používateľským požiadavkám. 
Je možné si vybrať vysokokvalitné dizajnové varianty, akými sú čierne sklo, 
biele sklo a ušľachtilá oceľ s povrchovou úpravou nedovoľujúcou zanechá-
vať odtlačky prstov na ovládacích plochách. Okrem priameho ovládania je 
možné využiť i diaľkové IR ovládanie.

Výhody ABB-priOn
• riadenie všetkých funkcií v miestnosti
• jednoduché rotačné ovládanie
• štyri čisté farebné varianty
• modulárna koncepcia
• nový farebný kódovací systém
• nadčasový dizajn pre akýkoľvek priestor 
• intuitívne ovládanie

ABB-ComfortPanel 
ABB-ComfortPanel zaisťuje všetky funkcie potrebné na riadenie domu, 
slúži ako informačné a zábavné centrum. S ABB-ComfortPanelom môžete 
spínať a stmievať osvetlenie, riadiť žalúzie, regulovať teplotu v jednotli-
vých miestnostiach, spúšťať scény z kombinácií požadovaných funkcií. 

Ovládanie ABB-ComfortPanelu môže byť priame alebo diaľkové. Panel 
umožňuje tiež spoluprácu s elektronickým systémom zabezpečenia, vrátane 
odovzdávania výstražných hlásení. A navyše tiež dovoľuje pozrieť si zábery 
z webových kamier umiestnených v objekte, takže sa významne podieľa 
na zvýšení bezpečnosti. Je doplnený prehrávačom MP3, môže slúžiť ako 
videoprehrávač. Dokáže tiež zaznamenávať hovorené alebo písané odkazy 
ponechané pre ostatných používateľov. Môže odovzdávať aktuálne burzové 
správy, zabezpečovať elektronickú poštu, sprostredkovávať informácie 
o počasí alebo iné správy, prípadne môže slúžiť i ako budík. Je možné ho tiež 
využiť ako vnútornú stanicu domáceho videotelefónu ABB-Welcome Midi.

Na ABB-ComfortPanel si používateľ rýchlo privykne a už sa ho nebude chcieť 
nikdy vzdať. Jeho ovládanie je jednoduché a používateľsky priateľské, čo je 
jeho veľkou prednosťou. A ako používateľské rozhranie bola v ABB navrhnutá 
nová, jedinečná farebná koncepcia pre kompletné riadenie inteligentného 
domu.

Varianty 
ABB-ComfortPanel
•  9" dotykový displej so vzhľadovým rámčekom z bieleho skla a s dizajnovou 

lištou
•  9" dotykový displej so vzhľadovým rámčekom z čierneho skla a s dizajnovou 

lištou
•  12" dotykový displej so vzhľadovým rámčekom z bieleho skla a s dizajnovou 

lištou
•  12" dotykový displej so vzhľadovým rámčekom z čierneho skla a s dizajnovou 

lištou

To všetko prostredníctvom jednoduchého, intuitívneho ovládania, podporo-
vaného navyše novým spôsobom farebného rozlišovania skupín funkcií. 

—
ABB i-bus® KNX
Ovládacie panely ABB-ComfortPanel a ABB-priOn

Poznámky:
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Tlačidlové rozhrania
Základným, ale napriek tomu plnohodnotným ovlá-
dacím prvkom systémovej inštalácie ABB i-bus® 
KNX, sú tlačidlové rozhrania s integro vanou zberni-
covou spojkou. S úspechom je ich možné využiť na 
včlenenie konvenčných tlačid lových ovládačov do 
systémovej inštalácie.

Štandardné ovládacie prvky
s priloženou vlastnou zbernicovou spojkou
Prečo mať dve objednávacie čísla, dve položky 
v objednávke, dve miesta v sklade a dva kartónové 
obaly na stavbe, keď existuje také ľahké riešenie? 
Nové štandardné ovládacie prvky ABB i-bus® KNX 
sú dodávané v jednom balení so zbernicovou 
spojkou. Vyrábajú sa v 1-násobnom, 2-násobnom 
a 4-násobnom vyhotovení. Dve stavové LED diódy 
zaisťujú lepší prehľad o ovládaní.

Multifunkčné ovládacie prvky
Komfort s inovatívnym farebným konceptom
Nové multifunkčné ovládacie prvky spĺňajú tie 
najnáročnejšie požiadavky na komfort a tech-
niku. Každá klapka je vybavená dvoma RGB LED 
diódami, ktoré dodržujú farebnú koncepciu. 
Používateľ tak na prvý pohľad spozná jej funkciu. 
Pokiaľ by toto nestačilo, je možné klapku doplniť 
piktogramom. Je tiež možné priradiť ku každej 
polovici klapky inú funkciu. 4-násobný ovládací 
prvok sa tak jednoducho stane 8-násobným.

Tieto ovládacie prvky je potrebné doplniť o zberni-
covú spojku 6120/12-101-500.

—
ABB i-bus® KNX
Ovládacie prvky

Poznámky:

—
6108/06-500 + SR-1-8xx

—
6108/07-500 + SR-2-8xx

—
6108/18-500 + CP-RTC-8xx

—
6109/x8-500 + 6109/03-xx-500

—
6108/60-500 + 6108/61-xx-500

—
6125/01-xx-500

—
6125/02-xx-500

—
6126/02-xx-500

—
6127/02-xx-500

—
6129/01-xx-500

—
6120/12-101-500

—
6128/28-xx-500

—
6122/02-xx-500

—
6122/10-xx-500

—
6126/01-xx-500

—
6127/01-xx-500

—
6108/07-AP-500 + 1785-xx

—
6108/06-AP-500 + 1786-xx

—
6108/08-500 + 6541-xx
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Busch-triton®
All inclusive
S voľne programovateľnými klapkami s popisovým 
poľom a s IR rozhraním je Busch-triton® vhodný 
pre každú aplikáciu a vďaka elegantnému vzhľadu 
ho je možné inštalovať napríklad v hoteloch či 
reprezentatívnych priestoroch. Nová generácia  
týchto ovládacích prvkov má integrovanú zberni-
covú spojku a IR prijímač. Nové prístroje  
Busch-triton® obsahujú všetko, čo musia mať 
moderné ovládacie prvky systémovej inštalácie, 
aby spĺňali ten najvyšší komfort obsluhy.

Snímač pohybu 
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX
Nové snímače pohybu sú konštruované na mieru, 
presne podľa požiadaviek zákazníkov. Vďaka 
moderným ABB i-bus® KNX snímačom je možné 
v budovách riešiť nielen ovládanie osvetlenia, ale 
tiež ovládanie žalúzií, vykurovania alebo zabez-
pečenia. Okolité osvetlenie neovplyvňuje snímač 
intenzity a preto sú snímače pohybu veľmi citlivé 
a spoľahlivé. Je možné na nich nastaviť celý rad 
parametrov a dodatočných funkcií. Tieto inova-
tívne snímače ponúkajú najvyšší komfort. Prístroje 
majú integrovanú zbernicovú spojku.

Snímač prítomnosti 
Busch-Wächter® Präsenz KNX
Maximálny komfort pri minimálnej spotrebe 
ener    gie. Tieto snímače prítomnosti môžu ovládať 
nielen osvetlenie, ale tiež napríklad vykurovanie 
alebo klimatizáciu. Vykurovanie a klimatizácia sú 
ovládané iba v prípade, že sa v miestnosti niekto 
nachádza. Osvetlenie je potom ovládané v prípade, 
že intenzita denného svetla nedosahuje požado-
vanú úroveň. Snímače prítomnosti sú kompaktné 
prístroje s integrovanou zbernicovou spojkou.

Poznámky:

—
6320/10-xx-500

—
6320/30-xx-500

—
6320/50-xx-500

—
6179/01-xxx-500

—
6131/2(3)0(1)-xx-500

—
6131/40-24-500

—
6179/02-xxx-500

—
6179-500

—
6321/58-xx-500

—
6321/38-xx-500
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—
ABB-tacteo® KNX
Dotyk jedinečnosti

ABB-tacteo® KNX je voľne konfigurovateľný 
dotykový ovládací prvok bezrámčekového 
vyhotovenia z čierneho alebo bieleho skla 
na inteligentné riadenie budov. Vhodný najmä 
pre luxusné hotely, rezidenčné byty, kancelárie 
a verejné budovy.

ABB-tacteo® KNX kombinuje maximum funkcio-
nalít s dotykom ľudskosti. Pre jedinečný vzhľad 
obytných priestorov s vysokým dizajnovým štan-
dardom. Integrovaný systém riadenia prístupu, 
najmä pre prvotriedne hotely.

Prehľad produktov

86 × 86 mm

86 × 157 mm

Ovládacie prvky s 1 až 12 voľne editovateľnými symbolmi, integrovanou zbernicovou spojkou 
aj snímačom teploty. Varianty s LCD na ovládanie izbovej teploty, snímačom pohybu, s čítač-
kou bezkontaktných kariet.

Ktorú z funkcionalít požadujete? Jednoducho si ju vyberte v našom  
ABB-tacteo® KNX konfigurátore.

ON/OFF

ceiling lamp

dim light blinds

Ovládanie funkcií

Jednotlivé funkcie

Voľne upraviteľný text

Ovládanie funkcií
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Intuitívne ovládanie
Kapacitné sklenené snímače reagujú už na pri-
blíženie. Pri pohybe ruky smerom k ovládaciemu 
prvku sa automaticky zopne podsvietenie sym-
bolov. Požadovaná funkcia sa spustí kliknutím na 
daný symbol. Jednoduché ovládanie je zaistené 
prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie.

Mimoriadne plochý (len 9,5 mm)  
bezrámčekový dizajn zakomponujete 
do každej architektúry.

Navrhnite svoj vlastný 
KNX snímač prostredníc- 
tvom ABB-tacteo® KNX 
konfigurátora.

Uložte svoj nakonfiguro-
vaný snímač. Vygeneruje 
sa jednoznačné Dizajn ID, 
výsledný snímač si môžete 
vizualizovať.

Vygenerované 
PDF priložte
k objednávke.

Bezpečná kontrola prístupu  
v hotelových komplexoch.

Farebné vyhotovenie:

čierne sklo biele sklo

—
ABB-tacteo® KNX
Unikátny dizajn a funkcionality



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 6-násobný kombinovaný,
 s podružným termostatom, ClimaECO, zapustený 
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok  
 s podružným termostatom.
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.  
 S popisovým poľom. 
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

  SBS/U6.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0002 1

ClimaECO

 Prvok ovládací 6-násobný kombinovaný, 
 s ovládaním HVAC, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok  
 s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie).
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu
 a ďalšie hodnoty.
 S popisovým poľom. 
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“. 
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

  SBR/U6.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0004 1
ClimaECO

 Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný,
 s podružným termostatom, ClimaECO, zapustený 
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok  
 s podružným termostatom.
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.  
 S popisovým poľom. 
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

  SBS/U10.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0006 1

ClimaECO

Poznámky:
 Novinka
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný,  
 s ovládaním HVAC, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok  
 s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie).
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.  
 S popisovým poľom. 
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

  SBR/U10.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0008 1

ClimaECO

 Prvok ovládací 6-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC,  
 snímačom CO₂/vlhkosti, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok 
 s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie) a snímačom 
 CO₂ / relatívnej vlhkosti/atmosférického tlaku vzduchu. 
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, 
 relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.
 S popisovým poľom.
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
 Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

ClimaECO  SBC/U6.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0010 1

 Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC,  
 snímačom CO₂/vlhkosti, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok
 s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie) a snímačom
 CO₂ / relatívnej vlhkosti/atmosférického tlaku vzduchu. 
 LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu,  
 relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.
 S popisovým poľom.
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej  
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,  
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne  
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie  
 červenou a zelenou farbou.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“.
 Stupeň krytia: IP 20.
 Rozsah pracovných teplôt:  –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

ClimaECO  SBC/U10.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0012 1

Poznámky:
 Novinka
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 Prvok ovládací 12-násobný, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok. S popisovým poľom.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty. Podporuje KNX
 funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích
 symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie) 
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm
ClimaECO  SB/U12.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0016 1

 Základňa na povrchovú montáž, na 6-/8-násobné  
 ovládacie prvky, ClimaECO
 Základňa na ClimaECO snímače na povrchovú montáž.
 Určené na 6-násobné ovládacie prvky s LCD  
 alebo na 8-násobné ovládacie prvky.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

ClimaECO  SAS/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0018 1

 Základňa na povrchovú montáž, na 10-/12-násobné  
 ovládacie prvky, ClimaECO
 Základňa na ClimaECO snímače na povrchovú montáž.
 Určené na 10-násobné ovládacie prvky s LCD  
 alebo na 12-násobné ovládacie prvky.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

ClimaECO  SAB/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0020 1

Poznámky:
 Novinka

 Prvok ovládací 8-násobný, ClimaECO, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok. S popisovým poľom. 
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty. Podporuje KNX
 funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích
 symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)  
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.
 Rozmery (v × š): 117 × 90 mm
ClimaECO  SB/U8.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0014 1

 Kryt (popisové pole) na prvok ovládací s LCD, ClimaECO
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 

 6-násobný (74 × 33 mm) SLS/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0022 1
 8-násobný (100 × 33 mm) SLM/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0024 1
 10-násobný (49 × 33 mm) SLB/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0026 1
 12-násobný (148 × 33 mm) SLX/A.0.1-84 štúdiová biela   2CKA006330A0028 1

ClimaECO

 Priestorový mechanický termostat pre fan-coily  
 s reguláciou otáčok ventilátora, nástenný
 Odosiela riadiace hodnoty v miestnosti akčnému členu  
 fan-coilu FCC/S alebo akčnému členu kúrenia VC/S. 
 Na meranie a nastavenie požadovanej teploty a otáčok ventilátora fan-coilu.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š × h): 80 × 80 × 15 mm

ClimaECO  SAF/A 1.0.1-24 štúdiová biela   2CKA006134A0348 1

 Priestorový mechanický termostat pre fan-coily, nástenný 
 Odosiela riadiace hodnoty v miestnosti akčnému členu fan-coilu 
 FCC/S alebo akčnému členu kúrenia VC/S.
 Na meranie a nastavenie požadovanej teploty. 
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š × h): 80 × 80 × 15 mm

  SAR/A 1.0.1-24 štúdiová biela   2CKA006134A0346 1 
ClimaECO
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 1-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)  
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U1.1.1-CG biela F5XVPB7C   2CKA006300A1538 1
 TB/U1.1.1-CG čierna F5XVPBZQ   2CKA006300A1538 1
 TB/U1.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1538 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 1-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)  
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TB/U1.2.1-CG biela F5XVPB7K   2CKA006300A1578 1
 TB/U1.2.1-CG čierna F5XVPBZP   2CKA006300A1578 1
 TB/U1.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1578 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 1-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TB/U1.3.1-CG biela F5XVPB74   2CKA006300A1590 1
 TB/U1.3.1-CG čierna F5XVPBZS   2CKA006300A1590 1
 TB/U1.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1590 1

ABB-tacteo® KNX
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 2-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U2.4.1-CG biela F5XVPB79   2CKA006300A1539 1
 TB/U2.4.1-CG čierna F5XVPBZH   2CKA006300A1539 1
 TB/U2.4.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1539 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 2-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U2.5.1-CG biela F5XVPB7Z   2CKA006300A1540 1
 TB/U2.5.1-CG čierna F5XVPBZR   2CKA006300A1540 1
 TB/U2.5.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1540 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 2-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U2.7.1-CG biela F5XVPB7W   2CKA006300A1580 1
 TB/U2.7.1-CG čierna F5XVPBZV   2CKA006300A1580 1
 TB/U2.7.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1580 1

ABB-tacteo® KNX
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U4.4.1-CG biela F5XVPBZF   2CKA006300A1541 1
 TB/U4.4.1-CG čierna F5XVPBZ4   2CKA006300A1541 1
 TB/U4.4.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1541 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U4.5.1-CG biela F5XVPBZY   2CKA006300A1612 1
 TB/U4.5.1-CG čierna F5XVPBZK   2CKA006300A1612 1
 TB/U4.5.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1612 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 2-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty. 
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U2.8.1-CG biela F5XVPB7D   2CKA006300A1579 1
 TB/U2.8.1-CG čierna F5XVPBZU   2CKA006300A1579 1
 TB/U2.8.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1579 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U4.7.1-CG biela F5XVPBZ8   2CKA006300A1581 1
 TB/U4.7.1-CG čierna F5XVPBZG   2CKA006300A1581 1
 TB/U4.7.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1581 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U4.8.1-CG biela F5XVPBZ2   2CKA006300A1593 1
 TB/U4.8.1-CG čierna F5XVPBZJ   2CKA006300A1593 1
 TB/U4.8.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1593 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 6-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U6.4.1-CG biela F5XVPBZN   2CKA006300A1542 1
 TB/U6.4.1-CG čierna F5XVPBZ6   2CKA006300A1542 1
 TB/U6.4.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1542 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58) Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  
 tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com

 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 6-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U6.5.1-CG biela F5XVPBZ3   2CKA006300A1602 1
 TB/U6.5.1-CG čierna F5XVPBZT   2CKA006300A1602 1
 TB/U6.5.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1602 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 6-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U6.7.1-CG biela F5XVPBZB   2CKA006300A1582 1
 TB/U6.7.1-CG čierna F5XVPBZ5   2CKA006300A1582 1
 TB/U6.7.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1582 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 6-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TB/U6.8.1-CG biela F5XVPBZA   2CKA006300A1594 1
 TB/U6.8.1-CG čierna F5XVPBZC   2CKA006300A1594 1
 TB/U6.8.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1594 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 12-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm. 
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 157 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TB/U12.7.1-CG biela F5XVPB7J   2CKA006300A1543 1
 TB/U12.7.1-CG čierna F5XVPBZ7   2CKA006300A1543 1
 TB/U12.7.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1543 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 12-násobný, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm. 
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie 
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 157 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TB/U12.8.1-CG biela F5XVPB7G   2CKA006300A1544 1
 TB/U12.8.1-CG čierna F5XVPBZE   2CKA006300A1544 1
 TB/U12.8.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1544 1

ABB-tacteo® KNX

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný,  
 s termostatom, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím  
 ovládacích hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek  
 a na konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenia.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 157 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TBR/U4.7.1-CG biela F5XVPB7A   2CKA006300A1545 1
 TBR/U4.7.1-CG čierna F5XVPB73   2CKA006300A1545 1
 TBR/U4.7.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1545 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58) Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  
 tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com

 Novinka

 Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný,  
 s termostatom, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie 
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie  
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,  
 červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo bez priradenia funkcie)
 alebo na štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.  
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím  
 ovládacích hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek  
 a na konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenia.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 157 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TBR/U4.8.1-CG biela F5XVPB7B   2CKA006300A1546 1
 TBR/U4.8.1-CG čierna F5XVPB7N   2CKA006300A1546 1
 TBR/U4.8.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1546 1

ABB-tacteo® KNX

 Termostat priestorový dotykový, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia teploty
 v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov, v spojení
 s akčnými členmi kúrenia.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek  
 a na konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenia.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového 
 konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, 
 ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného 
 symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej 
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, 
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne 
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie 
 červenou a zelenou farbou.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TR/U.1.1-CG biela F5XVPB7P   2CKA006300A1547 1
 TR/U.1.1-CG čierna F5XVPB7M   2CKA006300A1547 1
 TR/U.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1547 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Termostat priestorový dotykový, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia teploty
 v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov, v spojení
 s akčnými členmi kúrenia.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek  
 a na konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenia.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového 
 konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, 
 ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného 
 symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej 
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, 
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne 
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie 
 červenou a zelenou farbou.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TR/U.2.1-CG biela F5XVPB77   2CKA006300A1583 1
 TR/U.2.1-CG čierna F5XVPB7S   2CKA006300A1583 1
 TR/U.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1583 1

ABB-tacteo® KNX

 Termostat priestorový dotykový, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia teploty 
 v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov, v spojení 
 s akčnými členmi kúrenia.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek  
 a na konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenia.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového 
 konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, 
 ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného 
 symbolu a popisu.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej 
 koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, 
 oranžová = termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne 
 alebo bez priradenia funkcie) alebo na štandardné podsvietenie 
 červenou a zelenou farbou.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm 
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
 
 TR/U.3.1-CG biela F5XVPB7E   2CKA006300A1595 1
 TR/U.3.1-CG čierna F5XVPB7Q   2CKA006300A1595 1
 TR/U.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1595 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie.
 Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m  
 Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx  
 Montážna výška: 1,1 m
 Montážna poloha: zvislá  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
      
 TBW/U.3.1-CG biela F5XVPB71   2CKA006300A1596 1
 TBW/U.3.1-CG čierna F5XVPB7R   2CKA006300A1596 1
 TBW/U.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1596 1

ABB-tacteo® KNX

 Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie.
 Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m.  
 Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx  
 Montážna výška: 1,1 m
 Montážna poloha: zvislá  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
      
 TBW/U.1.1-CG biela F5XVPB7U   2CKA006300A1548 1
 TBW/U.1.1-CG čierna F5XVPB7H   2CKA006300A1548 1

ABB-tacteo® KNX

 Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie.
 Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m  
 Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx  
 Montážna výška: 1,1 m
 Montážna poloha: zvislá  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).
      
 TBW/U.2.1-CG biela F5XVPB7X   2CKA006300A1584 1
 TBW/U.2.1-CG čierna F5XVPB7V   2CKA006300A1584 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Ovládač hotelový vonkajší bez čítačky kariet, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Ovládací prvok bez čítačky kariet pre prístupové systémy  
 hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TA/U3.2.1-CG biela F5XVPB75   2CKA006300A1585 1
 TA/U3.2.1-CG čierna F5XVPBZM   2CKA006300A1585 1
 TA/U3.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1585 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vonkajší bez čítačky kariet, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Ovládací prvok bez čítačky kariet pre prístupové systémy  
 hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TA/U3.1.1-CG biela F5XVPB76   2CKA006300A1549 1
 TA/U3.1.1-CG čierna F5XVPBZ1   2CKA006300A1549 1
 TA/U3.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1549 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vonkajší bez čítačky kariet, ABB-tacteo® KNX, 
 zapustený
 Ovládací prvok bez čítačky kariet pre prístupové systémy  
 hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TA/U3.3.1-CG biela F5XVPB7T   2CKA006300A1597 1
 TA/U3.3.1-CG čierna F5XVPBZX   2CKA006300A1597 1
 TA/U3.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1597 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58)  Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  

tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com
 Novinka

 Ovládač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet pre prístupové  
 systémy hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 Na čítanie MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TA/U3.3.1-CG biela F5XVPB7T   2CKA006300A1599 1
 TA/U3.3.1-CG čierna F5XVPBZX   2CKA006300A1599 1
 TA/U3.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1599 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet pre prístupové  
 systémy hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 Na čítanie MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TLM/U.2.1-CG biela F5XVPBF5   2CKA006300A1587 1
 TLM/U.2.1-CG čierna F5XVPB78   2CKA006300A1587 1
 TLM/U.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1587 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet pre prístupové  
 systémy hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
 Na čítanie MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TLM/U.1.1-CG biela F5XVPBF6   2CKA006300A1550 1
 TLM/U.1.1-CG čierna F5XVPB7F   2CKA006300A1550 1
 TLM/U.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1550 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58) Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  
 tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com

 Novinka

 Ovládač hotelový vnútorný s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, univerzálny, zapustený 
 Ovládací prvok s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet
 na umiestnenie v hotelovej izbe s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 Na vkladanie nenaprogramovaných MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TKK/U.1.1-CG biela F5XVPBFC   2CKA006300A1552 1
 TKK/U.1.1-CG čierna F5XVPB72   2CKA006300A1552 1
 TKK/U.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1552 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vnútorný s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, univerzálny, zapustený 
 Ovládací prvok s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet
 na umiestnenie v hotelovej izbe s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 Na vkladanie nenaprogramovaných MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TKK/U.3.1-CG biela F5XVPBF4   2CKA006300A1588 1
 TKK/U.3.1-CG čierna F5XVPBF9   2CKA006300A1588 1
 TKK/U.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1588 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vnútorný s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, univerzálny, zapustený 
 Ovládací prvok s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet
 na umiestnenie v hotelovej izbe s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 Na vkladanie naprogramovaných MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TKM/U.1.1-CG biela F5XVPBFK   2CKA006300A1553 1
 TKM/U.1.1-CG čierna F5XVPBFW   2CKA006300A1553 1
 TKM/U.1.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1553 1

ABB-tacteo® KNX
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
58) Individuálny vzhľad tlačidla je možné jednoducho editovať cez webový prehľadávač na tomto odkaze (generuje špeciálny ID kód „Dizajn ID“):  
 tacteo-configurator.eu.mybuildings.abb.com

 Novinka

 Ovládač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet  
 a s číslom izby, ABB-tacteo® KNX, zapustený
 Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet a podsvieteným číslom  
 pre prístupové systémy hotelových izieb, s hĺbkou iba 9,5 mm.
 Na čítanie MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 157 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).     
  
 TSM/U.2.1-CG biela    2CKA006300A1555 1
 TSM/U.2.1-CG čierna    2CKA006300A1555 1
 TSM/U.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1555 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vnútorný s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet,  
 ABB-tacteo® KNX, univerzálny, zapustený
 Ovládací prvok s držiakom a čítačkou bezkontaktných kariet
 na umiestnenie v hotelovej izbe s hĺbkou iba 9,5 mm.  
 Na vkladanie naprogramovaných MIFARE RF kariet.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.  
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené nižšie  
 alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.  
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C  
 Rozmery (v × š): 86 × 115 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

 TKM/U.3.1-CG biela F5XVPBFG   2CKA006300A1589 1
 TKM/U.3.1-CG čierna F5XVPBFD   2CKA006300A1589 1
 TKM/U.3.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1589 1

ABB-tacteo® KNX

 Ovládač hotelový vonkajší bez čítačky kariet a s číslom  
 izby, ABB-tacteo® KNX, zapustený 
 Ovládací prvok bez čítačky bezkontaktných kariet a s podsvieteným číslom  
 pre prístupové systémy hotelových izieb, s hĺbkou iba 9,5 mm. ‚ 
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Ikony a/alebo texty sa môžu editovať pomocou webového konfiguračného nástroja.
 Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.  
 Objednanie je možné iba s uvedením dizajnového ID, ktoré je uvedené  
 nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
 Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.  
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š): 157 × 86 mm
 Pripojenie na zbernicu cez pripájaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).     
  
 TSN/U.2.1-CG biela    2CKA006300A1603 1
 TSN/U.2.1-CG čierna    2CKA006300A1603 1
 TSN/U.2.1-CG individuálny dizajn použiť konfigurátor 58)   2CKA006300A1603 1

ABB-tacteo® KNX
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498

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

 Spojka zbernicová, zapustená 54) 55) 56)

 Pre jednonásobnú základňu ABB-priOn 6346/10-101 a ovládače
 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx,
 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Pripojenie k línii KNX: zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 24 V DC
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 45 × 50 × 23 mm

  6120/12-101-500    2CKA006120A0075 1

ABB-priOn
future® linear
solo® (carat)

 Spojka zbernicová výkonová ABB-priOn, zapustená 54) 55) 56)

 Pre jednonásobnú, dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu ABB-priOn
 (6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101).   
 Napájanie: samostatnou nasúvacou svorkovnicou, napr. z páru vodičov žltá – biela
 zbernicového kábla
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Pripojenie k línii KNX: nasúvacou svorkovnicou
 Menovité napätie: 24 V DC
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 45 × 50 × 33 mm
 Zdroj napájací 2 500 mA – pozrite kapitolu Signalizačný systém.    
       
  6120/13-500    2CKA006120A0072 1

ABB-priOn

 Spínací akčný člen jednonásobný ABB-priOn, zapustený 54)

 Na pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13, pre montáž pod
 dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu (6346/11-101, 6346/12-101).
 Na spínanie žiaroviek, halogénových žiaroviek 230 V AC, žiariviek s klasickým
 i elektronickým predradníkom, kompaktných žiariviek (úsporných žiaroviek)
 a LED žiaroviek alebo halogénových žiaroviek na malé napätie vybavených
 klasickým alebo elektronickým transformátorom.
 Trojvodičové pripojenie (je nutné pripojiť stredný vodič N).
 Nie je možné kombinovať s dolnou lištou so snímačom teploty (6352-xxx-101).
 Výstup: 1 spínací, potenciálovo viazaný
 Záťaž: odporová, induktívna alebo kapacitná
 Menovitý prúd: 10 AX, menovité zaťaženie: 2 300 W/V·A
 Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až 35 °C
 Rozmery (v × š × h): 49 × 49 × 33 mm
 Pre:         
       
  6354 U-500    2CKA006310A0097 1

ABB-priOn
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Pre dizajn Technické údaje

499

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

 Stmievací akčný člen univerzálny jednonásobný ABB-priOn, zapustený 54)

 Na pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13, na montáž pod
 dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu (6346/11-101, 6346/12-101).
 Na stmievanie a spínanie žiaroviek, halogénových žiaroviek 230 V AC alebo
 halogénových žiaroviek na malé napätie vybavených klasickým alebo
 elektronickým transformátorom.
 Dvojvodičové pripojenie (nie je potrebné pripojiť vodič N).
 Nie je možné kombinovať s dolnou lištou so snímačom teploty (6352-xxx-101).
 Výstup: 1 elektronický, potenciálovo viazaný
 Záťaž: odporová, induktívna alebo kapacitná
 Menovité zaťaženie: 10 až 420 W/V·A
 Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až 35 °C
 Rozmery (v × š × h): 49 × 49 × 33 mm
 Pre:         
       
  6355 U-500    2CKA006310A0098 1

ABB-priOn

 Spínací akčný člen dvojnásobný, žalúziový jednonásobný ABB-priOn, 
 zapustený 54)

 Na pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13, na montáž pod
 dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu (6346/11-101, 6346/12-101).
 Na spínanie žiaroviek, halogénových žiaroviek 230 V AC, LED žiaroviek alebo
 halogénových žiaroviek na malé napätie vybavených klasickým alebo
 elektronickým transformátorom alebo na ovládanie žalúziových pohonov.
 Nie na spínanie žiarivkovej záťaže ani na spínanie výbojok.
 Trojvodičové pripojenie každého z výstupov (je nutné pripojiť stredný vodič N).
 Nie je možné kombinovať s dolnou lištou so snímačom teploty (6352-xxx-101).
 Výstupy: 2 spínacie, potenciálovo viazané
 Záťaž: odporová, induktívna alebo kapacitná
 Menovitý prúd: 10 AX, Menovité zaťaženie: 2 300 W/V·A
 Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až 35 °C
 Rozmery (v × š × h): 49 × 49 × 33 mm
 Pre:         
       
  6356 U-500    2CKA006310A0099 1
ABB-priOn

 Základňa jednonásobná ABB-priOn
 Základňa pre ABB-priOn na vloženie a pripojenie otočného ovládača
 6341-xxx-101, jednonásobného ovládača 6340-xxx-101, trojnásobného
 ovládača 6342-xxx-101, snímača pohybu 6345-xxx-101, štandardnej hornej
 uzatváracej lišty 6348-xxx-101, štandardnej dolnej uzatváracej lišty 6349-xxx-101,
 hornej IR ovládacej lišty 6350-xxx-101, hornej ovládacej lišty s termostatom
 6351-xxx-101 a dolnej uzatváracej lišty snímača teploty 6352-xxx-101.
 Na pripojenie k zbernicovej spojke 6120/12 alebo k výkonovej zbernicovej
 spojke 6120/13.
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 71 × 100 × 11 mm     
       
  6346/10-101-500    2CKA006310A0135 1

ABB-priOn



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje

500

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Základňa dvojnásobná ABB-priOn 
 Základňa pre ABB-priOn na vloženie a pripojenie 3,5" TFT displeja a otočných 
 ovládačov 6341-xxx-101, 6344-xxx, jednonásobného ovládača 6340-xxx-101, 
 trojnásobného ovládača 6342-xxx-101, snímača pohybu 6345-xxx-101, 
 štandardnej hornej uzatváracej lišty 6348-xxx-101, štandardnej dolnej uzatváracej
 lišty 6349-xxx-101, hornej IR ovládacej lišty 6350-xxx-101, hornej ovládacej lišty
 s termostatom 6351-xxx-101, dolnej uzatváracej lišty snímača teploty 6352-xxx-101.
 Na pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13.    
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 142 × 100 × 11 mm     
       
  6346/11-101-500    2CKA006310A0137 1

ABB-priOn

 Základňa trojnásobná ABB-priOn 
 Základňa pre ABB-priOn na vloženie a pripojenie 3,5" TFT displeja a otočných
 ovládačov 6341-xxx-101, 6344-xxx, jednonásobného ovládača 6340-xxx-101,
 trojnásobného ovládača 6342-xxx-101, snímača pohybu 6345-xxx-101,
 štandardnej hornej uzatváracej lišty 6348-xxx-101, štandardnej dolnej uzatváracej
 lišty 6349-xxx-101, hornej IR ovládacej lišty 6350-xxx-101, hornej ovládacej lišty
 s termostatom 6351-xxx-101, dolnej uzatváracej lišty snímača teploty 6352-xxx-101.
 Na pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13.    
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 213 × 100 × 11 mm    
       
  6346/12-101-500    2CKA006310A0139 1

ABB-priOn

 Ovladač jednonásobný ABB-priOn 54) 55) 56)

 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 Na zabudovanie do jednonásobnej, dvojnásobnej alebo trojnásobnej základne
 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.    
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Priložené označenia môžu byť menené s využitím symbolov pre osvetlenie
 6353/20-860, pre žalúzie 6353/30-860, pre snímač teploty 6353/40-860
 alebo pre scény 6353/50-860.
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 71 × 106,6 × 11 mm

  6340-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0109 1
  6340-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0168 1
  6340-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0108 1
  6340-866-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0106 1

ABB-priOn



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje

501

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Ovládač trojnásobný ABB-priOn 54) 55) 56)  
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 Na zabudovanie do jednonásobnej, dvojnásobnej alebo trojnásobnej základne
 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
 Na kombináciu s hornou ovládacou lištou s termostatom 6351/08-825-500.  
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Priložené označenia môžu byť menené s využitím symbolov pre osvetlenie
 6353/20-860, pre žalúzie 6353/30-860, pre snímač teploty 6353/40-860
 alebo pre scény 6353/50-860.
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h): 71 × 106,6 × 11 mm     
       
  6342-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0125 1
  6342-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0172 1
  6342-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0124 1
  6342-866-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0122 1

ABB-priOn

 Ovládač otočný jednonásobný ABB-priOn 54) 55) 56)  
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 Na zabudovanie do jednonásobnej, dvojnásobnej alebo trojnásobnej základne
 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.    
 Na kombináciu s hornou ovládacou lištou s termostatom 6351/08-825-500.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Otočné tlačidlo z ušľachtilej ocele.    
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h): 71 × 106,6 × 11 mm    
       
  6341-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0117 1
  6341-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0170 1
  6341-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0116 1
  6341-866-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0114 1

ABB-priOn

 Snímač pohybu ABB-priOn 54) 55) 56)  
 Na zabudovanie do jednonásobnej, dvojnásobnej alebo trojnásobnej základne 
 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
 Štvorkanálový snímač pohybu.
 Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m
 Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lx až 1 000 lx
 Menovité napätie: 24 V DC
 Montážna výška: 1,1 m
 Montážna poloha: zvislá
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až 45 °C
 Rozmery (v × š × h): 71 × 106,6 × 23,5 mm  
       
  6345-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0081 1
  6345-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0176 1
  6345-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0080 1
  6345-866-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0078 1

ABB-priOn
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502

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Lišta uzatváracia horná štandardná ABB-priOn 54) 
 Horná uzatváracia lišta pre montáž na jednonásobnú až trojnásobnú
 základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101, v spojení s displejom
 6344-xxx-101, trojnásobným ovládačom 6342-xxx-101, jednonásobným
 ovládačom 6340-xxx-101, otočným ovládačom 6341-xxx-101 alebo
 snímačom pohybu 6345-xxx-101.    
 Rozmery (v × š × h): 12,5 × 106,6 × 15,5 mm    
       
  6348-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0147 1
  6348-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0178 1
  6348-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0146 1
  6348-860-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0144 1

ABB-priOn

 Lišta uzatváracia horná s IR prijímačom a snímačom priblíženia ABB-priOn 54)  
 Horná uzatváracia lišta pre montáž na jednonásobnú až trojnásobnú
 základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101, v spojení s displejom
 6344-xxx-101 alebo trojnásobným ovládačom 6342-xxx-101.
 So vstavaným IR prijímačom pre príjem ovládacích signálov z ručného
 vysielača 2CKA006020A1133 a so zabudovanou funkciou priblíženia.
 Dosah pre priblíženie: čelne 0,5 m, bočne 0,5 m
 Uhol záberu: 100°      
 Montážna výška: 1,1 m      
 Montážna poloha: zvisla      
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 12,5 × 106,6 × 15,5 mm     

       
  6350-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0157 1

ABB-priOn

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Lišta uzatváracia horná s IR prijímačom, snímačom priblíženia
 a termostatom s displejom ABB-priOn 54) 55) 56)  
 Horná uzatváracia lišta pre montáž na jednonásobnú až trojnásobnú
 základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101 pre kombináciu 
 s trojnásobným ovládačom 6342-xxx-101 alebo otočným ovládačom 
 6341-xxx-101 a dolnou uzatváracou lištou so snímačom teploty 6352-xxx-101.
 So vstavaným IR prijímačom pre príjem ovládacích signálov z ručného
 vysielača 2CKA006020A1133 a so zabudovanou funkciou priblíženia.
 Dosah pre priblíženie: čelne 0,5 m, bočne 0,5 m
 Uhol záberu: 100°
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Displej na zobrazenie údajov o kúrení a chladení a na zobrazenie textov
 alebo symbolov na zobrazenie stavov až 17 funkcií.
 Montážna výška: 1,1 m
 Montážna poloha: zvislá
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 33,4 × 106,6 × 15,5 mm

ABB-priOn  6351/08-825-500 čierne sklo   2CKA006310A0183 1
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503

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Lišta uzatváracia dolná so snímačom teploty a logom ABB-priOn 54) 55) 56)  
 Dolná uzatváracia lišta na montáž na jednonásobnú až trojnásobnú    
 základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.    
 Je vybavená vstavaným snímačom teploty na zobrazenie meranej hodnoty   
 na 3,5" displeji 6344-xxx-101 alebo na termostate 6351-xxx-101 alebo na
 použitie s termostatom 6124/01, 6128/01.     
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h): 12,5 × 106,6 × 15,5 mm    
       
  6352-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0165 1
  6352-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0182 1
  6352-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0164 1
  6352-860-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0162 1

ABB-priOn

 Lišta uzatváracia dolná štandardná ABB-priOn 54) 
 Dolná uzatváracia lišta na montáž na jednonásobnú až trojnásobnú
 základňu 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101, v spojení s displejom 
 6344-xxx-101, trojnásobným ovládačom 6342-xxx-101, jednonásobným 
 ovládačom 6340-xxx-101, otočným ovládačom 6341-xxx-101 alebo 
 snímačom pohybu 6345-xxx-101.    
 Rozmery (v × š × h): 12,5 × 106,6 × 15,5 mm    
       
  6349-24G-101-500 štúdio biela   2CKA006310A0155 1
  6349-811-101-500 biele sklo   2CKA006310A0180 1
  6349-825-101-500 čierne sklo   2CKA006310A0154 1
  6349-860-101-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006310A0152 1

ABB-priOn

 Symbol označovací 
 Vkladací symbol pre jednonásobný ovládač 6340-xxx-101
 a trojnásobný ovládač 6342-xxx-101.    
       
  6353/20-860-500 osvetlenie   2CKA006310A0093 1
  6353/30-860-500 žalúzie   2CKA006310A0094 1
  6353/40-860-500 vnútorná teplota   2CKA006310A0095 1
  6353/50-860-500 scény   2CKA006310A0096 1

ABB-priOn

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Rozhranie / adaptér pre programovanie ABB-priOn 54)

 Pre zbernicové spojky ABB i-bus® KNX 6120/12 a 6120/13.     
 Lokálne programovanie prostredníctvom USB komunikácie alebo
 prostredníctvom SD kariet (do spojky so vstavanou čítačkou).
 Vyber dát z SD karty 4 tlačidlami a 3-riadkovým podsvieteným displejom.
 So vstavanou batériou postačujúcou na prevádzku počas 8 h, 
 nabíjať je možné z PC prostredníctvom USB kábla.
 Prepínač pre režimy činnosti ZAP/VYP, prevádzka PC, 
 prevádzka neriadená z PC.
 Ovládacie prvky: 4 tlačidlá
 Zobrazovací prvok: viacriadkový podsvietený displej    
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
       
  6149/21-500    2CKA006133A0201 1

ABB-priOn
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504

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 1-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 V balení so zbernicovou spojkou. Pre ABB i-bus® KNX.
 S popisovým poľom.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6125/01-81-500 antracitová   2CKA006115A0205 1
  6125/01-82-500 slonová kosť   2CKA006115A0206 1
  6125/01-83-500 hliníková strieborná   2CKA006115A0207 1
  6125/01-84-500 štúdio biela   2CKA006115A0183 1
  6125/01-803-500 metalická šedá   2CKA006115A0212 1
  6125/01-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006115A0211 1
  6125/01-884-500 zamatová biela   2CKA006115A0214 1
  6125/01-885-500 zamatová čierna   2CKA006115A0215 1
future® linear
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Prvok ovládací 2-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 V balení so zbernicovou spojkou. Pre ABB i-bus® KNX.
 S popisovým poľom.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6126/01-81-500 antracitová   2CKA006116A0195 1
  6126/01-82-500 slonová kosť   2CKA006116A0196 1
  6126/01-83-500 hliníková strieborná   2CKA006116A0197 1
  6126/01-84-500 štúdio biela   2CKA006116A0174 1
  6126/01-803-500 metalická šedá   2CKA006116A0202 1
  6126/01-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006116A0201 1
  6126/01-884-500 zamatová biela   2CKA006116A0204 1
  6126/01-885-500 zamatová čierna   2CKA006116A0205 1
future® linear
solo®
solo® carat

 Prvok ovládací 1-/2-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 S inovatívnym farebným konceptom.
 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 S popisovým poľom.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény a pod.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6125/02-81-500 antracitová   2CKA006115A0216 1
  6125/02-82-500 slonová kosť   2CKA006115A0217 1
  6125/02-83-500 hliníková strieborná   2CKA006115A0218 1
  6125/02-84-500 štúdio biela   2CKA006115A0219 1
  6125/02-803-500 metalická šedá   2CKA006115A0224 1
  6125/02-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006115A0223 1
  6125/02-884-500 zamatová biela   2CKA006115A0226 1
  6125/02-885-500 zamatová čierna   2CKA006115A0227 1

future® linear
solo®
solo® carat
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505

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 4-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 V balení so zbernicovou spojkou. Pre ABB i-bus® KNX.
 S popisovým poľom.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6127/01-81-500 antracitová   2CKA006117A0221 1
  6127/01-82-500 slonová kosť   2CKA006117A0222 1
  6127/01-83-500 hliníková strieborná   2CKA006117A0223 1
  6127/01-84-500 štúdio biela   2CKA006117A0200 1
  6127/01-803-500 metalická šedá   2CKA006117A0228 1
  6127/01-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006117A0227 1
  6127/01-884-500 zamatová biela   2CKA006117A0230 1
  6127/01-885-500 zamatová čierna   2CKA006117A0231 1
future® linear
solo®
solo® carat

 Prvok ovládací 2-/4-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 S inovatívnym farebným konceptom.
 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 S popisovým poľom.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény a pod.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6126/02-81-500 antracitová   2CKA006116A0206 1
  6126/02-82-500 slonová kosť   2CKA006116A0207 1
  6126/02-83-500 hliníková strieborná   2CKA006116A0208 1
  6126/02-84-500 štúdio biela   2CKA006116A0209 1
  6126/02-803-500 metalická šedá   2CKA006116A0214 1
  6126/02-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006116A0213 1
  6126/02-884-500 zamatová biela   2CKA006116A0216 1
  6126/02-885-500 zamatová čierna   2CKA006116A0217 1

future® linear
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje

506

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 4-/8-násobný, zapustený 54) 55) 56)

 S inovatívnym farebným konceptom.
 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 S popisovým poľom.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény a pod.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6127/02-81-500 antracitová   2CKA006117A0232 1
  6127/02-82-500 slonová kosť   2CKA006117A0233 1
  6127/02-83-500 hliníková strieborná   2CKA006117A0234 1
  6127/02-84-500 štúdio biela   2CKA006117A0235 1
  6127/02-803-500 metalická šedá   2CKA006117A0240 1
  6127/02-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006117A0239 1
  6127/02-884-500 zamatová biela   2CKA006117A0242 1
  6127/02-885-500 zamatová čierna   2CKA006117A0243 1

future® linear
solo®
solo® carat

 Prvok ovládací 3-/6-násobný s IR rozhraním, zapustený 54) 55) 56)

 S inovatívnym farebným konceptom.
 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
 S popisovým poľom.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény a pod.
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6129/01-81-500 antracitová   2CKA006135A0156 1
  6129/01-82-500 slonová kosť   2CKA006135A0157 1
  6129/01-83-500 hliníková strieborná   2CKA006135A0158 1
  6129/01-84-500 štúdio biela   2CKA006135A0146 1
  6129/01-803-500 metalická šedá   2CKA006135A0163 1
  6129/01-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006135A0162 1
  6129/01-884-500 zamatová biela   2CKA006135A0165 1
  6129/01-885-500 zamatová čierna   2CKA006135A0166 1

future® linear
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.
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507

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Snímač teploty s regulátorom a prvkom ovládacím 2-/4-násobným, 
 zapustený 54) 55) 56)

 Využíva inovatívnu farebnú koncepciu.
 S popisovým poľom.
 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia.
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
 hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2- a 4-rúrkovom
 vyhotovení a pre konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenie.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo, tiež na nastavenie režimu
 kúrenia a požadovanej teploty
 LCD displej na zobrazenie režimu kúrenia/chladenia, nastavenej a meranej teploty,
 dátumu a času.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 63 × 63 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6128/28-81-500 antracitová   2CKA006134A0331 1
  6128/28-82-500 slonová kosť   2CKA006134A0332 1
  6128/28-83-500 hliníková strieborná   2CKA006134A0333 1
  6128/28-84-500 štúdio biela   2CKA006134A0334 1
  6128/28-803-500 metalická šedá   2CKA006134A0336 1
  6128/28-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006134A0335 1
  6128/28-884-500 zamatová biela   2CKA006134A0338 1
  6128/28-885-500 zamatová čierna   2CKA006134A0339 1

future® linear
solo®
solo® carat

 Snímač pohybu Busch-Wächter® 180 Standard, 
 so selektívnou šošovkou, zapustený 54) 55) 56)

 Štvorkanálový snímač pohybu s integrovanou zbernicovou spojkou.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m. Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx
 Montážna výška: 1,1 m. Montážna poloha: zvislá
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až 45 °C
 Rozmery (v × š × h): 63 × 63 × 30 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6122/10-81-500 antracitová   2CKA006132A0376 1
  6122/10-82-500 slonová kosť   2CKA006132A0377 1
  6122/10-83-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0378 1
  6122/10-84-500 štúdio biela   2CKA006132A0379 1
  6122/10-803-500 metalická šedá   2CKA006132A0382 1
  6122/10-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006132A0385 1
future® linear  6122/10-884-500 zamatová biela   2CKA006132A0380 1
solo®  6122/10-885-500 zamatová čierna   2CKA006132A0381 1
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.
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508

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 1-/2-násobný s IR rozhraním, zapustený 54) 55) 56)

 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 S popisovým poľom.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 85 × 90 mm

 
 future® linear 6320/10-83-500 hliníková strieborná   2CKA006320A0008 1

 alpha exclusive® 6320/10-24G-500 alabastrová   2CKA006320A0004 1
  6320/10-260-500 palládium   2CKA006320A0010 1

 impuls 6320/10-79-500 šampanská metalíza   2CKA006320A0006 1

Busch-triton®

 Snímač pohybu Busch-Wächter® 180 Komfort II, 
 s viacnásobnou šošovkou, zapustený 54) 55) 56)

 Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
 Štvorkanálový snímač pohybu.
 Ovládacie prvky: posuvný spínač pre ručné nastavenie ZAP/Automat/VYP
 (prostrednú polohu je možné aretovať)
 Dosah 1: čelne 15 m, bočne 5 m
 Dosah 2: čelne 10 m, bočne 2,5 m
 Uhol záberu: 180°
 Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lx až 150 lx
 Montážna výška: 1,1 až 2,5 m
 Montážna poloha: zvislá
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 63 × 63 × 28 mm
 Rámčeky sú uvedené na konci kapitol jednotlivých dizajnových radov.

  6122/02-81-500 antracitová   2CKA006132A0283 1
  6122/02-82-500 slonová kosť   2CKA006132A0284 1
  6122/02-83-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0285 1
  6122/02-84-500 štúdio biela   2CKA006132A0263 1
  6122/02-803-500 metalická šedá   2CKA006132A0290 1
  6122/02-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006132A0289 1
  6122/02-884-500 zamatová biela   2CKA006132A0292 1
  6122/02-885-500 zamatová čierna   2CKA006132A0293 1

future® linear
solo®
solo® carat

 Prvok ovládací 3-/6-násobný s IR rozhraním, zapustený 54) 55) 56)

 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 S popisovým poľom.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 85 × 90 mm

 future® linear 6320/30-83-500 hliníková strieborná   2CKA006320A0018 1
   
 alpha exclusive® 6320/30-24G-500 alabastrová   2CKA006320A0014 1
  6320/30-260-500 palládium   2CKA006320A0020 1

 impuls 6320/30-79-500 šampanská metalíza   2CKA006320A0016 1

Busch-triton®

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.
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509

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 5-/10-násobný s IR rozhraním, zapustený 54) 55) 56)

 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 S popisovým poľom.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 159 × 90 mm

 
 future® linear 6320/50-83-500 hliníková strieborná   2CKA006320A0038 1
   
 alpha exclusive® 6320/50-24G-500 alabastrová   2CKA006320A0034 1
  6320/50-260-500 palládium   2CKA006320A0040 1

 impuls 6320/50-79-500 šampanská metalíza   2CKA006320A0036 1

Busch-triton®

 Prvok ovládací 3-/6-násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený 54) 55) 56)

 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 S popisovým poľom.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
 hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2- a 4-rúrkovom
 vyhotovení a pre konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenie.
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 LCD displej na zobrazenie režimu kúrenia/chladenia, nastavenej a meranej
 teploty, dátumu a času.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 97 × 90 mm

 future® linear 6321/38-83-500 hliníková strieborná    2CKA006320A0058 1
   
 alpha exclusive® 6321/38-24G-500 alabastrová   2CKA006320A0054 1
  6321/38-260-500 palládium   2CKA006320A0060 1

 impuls 6321/38-79-500 šampanská metalíza   2CKA006320A0056 1

Busch-triton®

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické údaje

510

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Kryt zásuvky Busch-triton® posuvný 1-násobný, zapustený 54)     
 Pre zásuvky 5519B-A02347, 5519B-A02357 dizajnového radu Reflex SI.
 Menovité napätie: 250 V AC
 Menovitý prúd: 16 A 
 Montážna výška: 0,3 m
 Stupeň krytia: IP 40

 future® linear 1746 ZRKT-83 hliníková strieborná   2CKA001710A3680 1

 alpha exclusive® 1746 ZRKT-24G alabastrová   2CKA001710A3409 1
  1746 ZRKT-260 palládium   2CKA001710A3516 1

 impuls 1746 ZRKT-79 šampanská metalíza   2CKA001710A3418 1

Busch-triton®

 Prvok ovládací 5-/10-násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený 54) 55) 56) 
 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 S popisovým poľom.
 Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
 hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master / slave režime.
 Na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2- a 4-rúrkovom
 vyhotovení a pre konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenie.
 Na ovládanie ručným IR vysielačom 2CKA006020A1133.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 LCD displej na zobrazenie režimu kúrenia/chladenia, nastavenej a meranej
 teploty, dátumu a času.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 159 × 90 mm

 future® linear 6321/58-83-500 hliníková strieborná   2CKA006320A0068 1
   
 alpha exclusive® 6321/58-24G-500 alabastrová   2CKA006320A0064 1
  6321/58-260-500 palládium   2CKA006320A0070 1

 impuls 6321/58-79-500 šampanská metalíza   2CKA006320A0066 1

Busch-triton®

 Rozhranie tlačidlové 1-/2-násobné alebo 2-/4-násobné,  
 zapustené 54)

 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Použitie iba v kombinácii s 1- a 2-násobnými krytmi ABB-free@home®.
 Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie
 označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová =
 termostaty, červenofialová = scény, biela = neutrálne alebo žiadne pre funkčné
 usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 So strednou polohou.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole. 
 Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
 Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
 Stupeň krytia: IP 20
Tango® Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Levit® (M) Rozmery (v × š × h): 51 × 51 × 23 mm
Element®
Time® (Arbo)  6108/06-500 1-/2-násobné   2CKA006133A0221 1
future® linear  6108/07-500 2-/4-násobné   2CKA006133A0223 1
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.
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511

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Termostat priestorový s displejom, zapustený 54)

 Na riadenie kúrenia i chladenia.
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti
 na ovládanie akčných členov kúrenia, ventilacie alebo fan-coilov.
 Na riadenie hlavíc ventilov.
 Použitie iba v kombinácii s krytom priestorového 
 termostatu ABB-free@home®.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
 LCD displej: zobrazuje pracovný režim a nastavenú teplotu
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Tango® Rozmery (v × š × h): 50 × 45 × 23 mm
Levit® (M)
Element®  6108/18-500    2CKA006134A0319 1
Time® (Arbo)
future® linear
solo®
solo® carat

 Termostat priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom, 
 zapustený 54)

 Na riadenie kúrenia aj chladenia.
 Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti
 na ovládanie akčných členov kúrenia, ventilácie alebo fan-coilov.

 Vyhotovenie 6109/28-500
 So snímačom CO₂ / vlhkosti / tlaku vzduchu

 Univerzálny vstup:
 – maximálne 5 binárnych vstupov
 –  4 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače 

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
 –  2 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače 

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom  
teploty Pt 1000 / T6226

 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
 LCD displej: zobrazuje pracovný režim a nastavenú teplotu
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dopytovacím napätím
 Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  6109/18-500    2CKA006134A0315 1
  6109/28-500    2CKA006134A0317 1

future® linear
solo®
solo® carat

 Kryt na termostat priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom 54)

 Kryt na termostat priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom
 6109/18-500 a 6109/28-500

  6109/03-81-500 antracitová   2CKA006155A0060 1
  6109/03-82-500 slonová kosť   2CKA006155A0061 1
  6109/03-83-500 hliníková strieborná   2CKA006155A0062 1
  6109/03-84-500 štúdio biela   2CKA006155A0063 1
  6109/03-803-500 metalická šedá   2CKA006155A0066 1
  6109/03-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006155A0069 1
  6109/03-884-500 zamatová biela   2CKA006155A0064 1
  6109/03-885-500 zamatová čierna   2CKA006155A0065 1

future® linear
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
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512

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

 Prvok ovládací 6-násobný s 5-násobným univerzálnym vstupom, 
 zapustený 54) 55) 56)

 Ovládací prvok s maximálne 6 ovládacími funkciami a rozširujúcimi
 funkciami riadenia teploty v miestnosti (slave).
 Možnosť nastavenia primárnej funkcie
 Stavový riadok na indikáciu/zobrazenie prevádzkových stavov.
 So zobrazením nastavenej a meranej teploty.

 Univerzálny vstup:
 – maximálne 5 binárnych vstupov
 –  4 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače 

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
 –  2 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače  

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty  
Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1.

 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty
 LCD displej: zobrazuje ovládacie prvky a prevádzkové stavy
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Vstupy: 5× binárny vstup s vlastným dopytovacím napätím
 Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  6108/60-500    2CKA006115A0454 1

future® linear
solo®
solo® carat

 Kryt na prvok ovládací 6-násobný 54)

 Kryt na prvok ovládací 6-násobný s 5-násobným univerzálnym vstupom
 6108/60-500

  6108/61-81-500 antracitová   2CKA006115A0483 1
  6108/61-82-500 slonová kosť   2CKA006115A0484 1
  6108/61-83-500 hliníková strieborná   2CKA006115A0485 1
  6108/61-84-500 štúdio biela   2CKA006115A0486 1
  6108/61-803-500 metalická šedá   2CKA006115A0489 1
  6108/61-866-500 ušľachtilá oceľ   2CKA006115A0492 1
  6108/61-884-500 zamatová biela   2CKA006115A0487 1
  6108/61-885-500 zamatová čierna   2CKA006115A0488 1

future® linear
solo®
solo® carat

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Novinka

 Tlačidlové rozhranie 1-/2-násobné alebo 2-/4-násobné, 
 zapustené 54) 55) 56)    
 S integrovanou zbernicovou spojkou a priloženým nosným strmeňom.
 Na včlenenie klasických tlačidlových ovládačov do systémovej 
 elektrickej inštalácie ABB i-bus® KNX, so strednou polohou.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V
 Počet vstupov: 2 alebo 4
 Dopytovacie napätie kontaktov spínačov 24 V je odvodené z napätia
 na zbernici KNX.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 53 × 45 × 28 mm     
       
  6108/06-AP-500 1-/2-násobné   2CKA006133A0225 1
  6108/07-AP-500 2-/4-násobné   2CKA006133A0227 1
future® linear
solo® (carat) Iba pre kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651,
alpha exclusive® 3558B-A652, ocean® (IP 44).
Reflex SI  Na to je nutné použiť zadarmo dodávané prídržné dosky 
ocean® (IP 44) BJE – nutné uviesť do objednávky.
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 Termostat komerčný priestorový, zapustený 54) 55) 56)    
 Na riadenie kúrenia i chladenia.
 Bez možnosti miestneho ovládania.
 Na riadenie hlavíc ventilov.
 Iba v spojení s krytom s otvormi (obj. č. 5015E-A00200 xx 
 alebo typ. č. typ 6541-xxx, okrem vyhotovenia alpha exclusive® 
 palládium a titánová) – pozrite strany 124, 140, 158, 170, 180, 190.
 Na riadenie až 5-stupňových ventilačných zariadení.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Neobsahuje žiadne nastavovacie prvky.
 Súčasťou dodávky je plastová doska na upevnenie krytu.
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Element® Rozmery (v × š × h): 45 × 50 × 23 mm    
Time® (Arbo)
future® linear  6108/08-500    2CKA006134A0308 1
solo® (carat)        
alpha exclusive®       
impuls

 Termostat priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom,
 zapustený 54)

 Na riadenie kúrenia i chladenia.
 Bez možnosti miestneho ovládania a bez integrovaného snímača teploty.
 Univerzálny vstup:
 – maximálne 5 binárnych vstupov
 –  4 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače  

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
 –  2 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače  

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty  
Pt 1000 / T6226

 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dopytovacím napätím
 Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  6109/05-500    2CKA006181A0013 1

 Termostat komerčný priestorový s 5-násobným univerzálnym
 vstupom, zapustený 54)

 Na riadenie kúrenia i chladenia.
 Bez možnosti miestneho ovládania.
 Univerzálny vstup:
 – maximálne 5 binárnych vstupov
 –  4 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače  

s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
 –  2 binárne vstupy a 1 analógový vstup na aktívne snímače s externým  

napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000 / T6226
 Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx, okrem vyhotovenia  
 alpha exclusive® palládium a titánová) – pozrite strany 158, 170, 180, 190.
 Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
 Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dopytovacím napätím
 Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  6109/08-500    2CKA006134A0313 1

 Vypínač
 Tlačidlové rozhranie 1-/2-násobné alebo 2-/4-násobné 
 je nutné doobjednať.
 Montáž na povrch.
 Stupeň krytia: IP 44

 1-/2-násobné 2601/6 W-53-500 sivá / modrá   2CKA001085A1637 1
 1-/2-násobné 2601/6 W-54-500 alpská biela   2CKA001085A1632 1
 2-/4-násobné 2601/5 W-53-500 sivá / modrá   2CKA001085A1633 1
ocean® 2-/4-násobné 2601/5 W-54 alpská biela   2CKA001085A1621 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
55) Na programovanie je možné využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
56) Na programovanie je možné využiť rozhranie USB/S 1.2 alebo programovací adaptér 6149/21.

 Novinka  Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.
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 Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX 54)     
 Priemer oblasti zachytenia pri výške inštalácie 2,5 m, 3 m a 4 m    
 – pre sediace osoby: 5 m, 6,5 m a 9 m
 – pre prechádzajúce osoby: 6,5 m, 8 m a 10,5 m
 Vystupuje 16 mm nad povrch. S integrovanou zbernicovou spojkou.    

 Vyhotovenie 6131/20:
 S dvoma kanálmi. Na spínanie v závislosti od osvetlenia a od pohybu prítomných osôb.
 Je možné použiť ako snímač prítomnosti alebo ako snímač pohybu.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.

 Vyhotovenie 6131/21 Premium:
 So štyrmi kanálmi. Na riadenie stmievania na stále osvetlenie.
 S funkciami na riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.
 Desať voľne programovateľných IR kanálov vrátane piatich logických funkcií.
 S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.
 Je možné nastavovať IR vysielačom 2CKA006020A1133.

 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Nastavenie osvetlenia: 1 lx až 1 000 lx
 Montážna výška: 2 až 4 m
 Vstavaná hĺbka: 29 mm
 Rozmery (v × š × h): 80 × 80 × 45 mm
      
  6131/20-24-500 biela   2CKA006132A0342 1
  6131/20-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0343 1
  6131/21-24-500 biela   2CKA006132A0344 1
  6131/21-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0345 1

 Snímač prítomnosti Busch-Präsenz KNX 54)     
 Priemer oblasti zachytenia pri výške inštalácie 2,5 m, 3 m a 4 m
 – pre sediace osoby: 8 m, 10 m a 14 m
 – pre prechádzajúce osoby: 10 m, 12 m a 16 m
 Vystupuje 23 mm nad povrch. S integrovanou zbernicovou spojkou.

 Vyhotovenie 6131/30:
 S dvoma kanálmi. Na spínanie v závislosti od osvetlenia a od pohybu prítomných osôb.
 Je možné použiť ako snímač prítomnosti alebo ako snímač pohybu.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.

 Vyhotovenie 6131/31 Premium:
 So štyrmi kanálmi. Na riadenie stmievania na stále osvetlenie.
 S funkciami na riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.
 Desať voľne programovateľných IR kanálov vrátane piatich logických funkcií.
 S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.
 Je možné nastavovať IR vysielačom 2CKA006020A1133.

 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Nastavenie osvetlenia: 1 lx až 1 000 lx
 Montážna výška: 2 až 4 m
 Vstavaná hĺbka: 22 mm
 Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 45 mm
      
  6131/30-24-500 biela   2CKA006132A0346 1
  6131/30-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0347 1
  6131/31-24-500 biela   2CKA006132A0348 1
  6131/31-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0349 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
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 Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX 54)     
 Priemer oblasti zachytenia pri výške inštalácie 6 m a 12 m pre
 prechádzajúce osoby: 18 m a 24 m
 Vystupuje 23 mm nad povrch.
 S integrovanou zbernicovou spojkou.

 S dvoma kanálmi. Na spínanie v závislosti od osvetlenia a od pohybu
 prítomných osôb. Je možné použiť ako snímač pohybu.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.
 Je možné nastavovať IR vysielačom 2CKA006020A1133.

 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Nastavenie osvetlenia: 1 lx až 1 000 lx
 Montážna výška: 4 až 12 m
 Vstavaná hĺbka: 22 mm
 Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 45 mm
      
  6131/40-24-500 biela   2CKA006132A0350 1

 Krabica elektroinštalačná pre snímač prítomnosti 
 Busch-Präsenz Mini KNX 54)     
 Na povrchovú montáž snímača prítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX
 6131/20-xxx-500 alebo snímača prítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX
 6131/21-xxx-500.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozmery (v × š × h): 80 × 80 × 35 mm
      
  6131/29-24-500 biela   2CKA006132A0351 1
  6131/29-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0352 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

 Snímač prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz KNX 54)     
 Obdĺžnikový tvar oblasti zachytenia.
 Oblasť zachytenia pri výške inštalácie 3 m:
 – pri pozdĺžnom pohybe k snímaču max. 20 m × 3 m
 – pri kolmom pohybe k snímaču max. 30 m × 3 m
 Vystupuje 27 mm nad povrch.
 S integrovanou zbernicovou spojkou.

 Vyhotovenie 6131/50:
 S dvoma kanálmi. Na spínanie v závislosti od osvetlenia a od pohybu prítomných osôb.
 Je možné použiť ako snímač prítomnosti alebo ako snímač pohybu.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.

 Vyhotovenie 6131/51 Premium:
 So štyrmi kanálmi. Na riadenie stmievania na stále osvetlenie.
 S funkciami na riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
 Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
 Na riadenie na stále osvetlenie pri dvoch nezávislých kanáloch.
 Desať voľne programovateľných IR kanálov vrátane piatich logických funkcií.
 S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.
 Je možné nastavovať IR vysielačom 2CKA006020A1133.

 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Nastavenie osvetlenia: 1 lx až 1 000 lx
 Montážna výška: 2 až 4 m
 Vstavaná hĺbka: 22 mm
 Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm
      
  6131/50-24-500 biela   2CKA006132A0399 1
  6131/50-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0400 1
  6131/51-24-500 biela   2CKA006132A0413 1
  6131/51-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0414 1
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 Krabica elektroinštalačná pre snímač prítomnosti 
 Busch-Präsenz KNX a snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX 54)     
 Na povrchovú montáž snímača prítomnosti Busch-Präsenz KNX
 6131/30-xxx-500, snímača prítomnosti Busch-Präsenz Premium KNX
 6131/31-xxx-500, snímača prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz KNX
 6131/50-xxx-500, snímača prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz Premium KNX
 6131/51-xxx-500 alebo snímača pohybu Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24-500.
 Stupeň krytia: IP 20. Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 33 mm
  6131/39-24-500 biela   2CKA006132A0353 1
  6131/39-183-500 hliníková strieborná   2CKA006132A0354 1

 Snímač pohybu Busch-Wächter ® 220 MasterLINE KNX, nástenný 54)

 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 Nevyžaduje prídavné napájanie.
 Pripojenie iba prostredníctvom zbernice ABB i-bus® KNX.

 Vyhotovenie 6179/01:
 S dvoma pracovnými kanálmi. So stmievacím kanálom s troma úrovňami.
 Nie je možné ovládať pomocou infračerveného ručného vysielača.

 Vyhotovenie 6179/02 Premium:
 So štyrmi pracovnými kanálmi. So stmievacím/jasovým kanálom s troma úrovňami.
 S teplotným kanálom s troma úrovňami.
 Sedem IR kanálov na diaľkové ovládanie.
 Ovládanie pomocou infračerveného ručného vysielača KNX 6179 (súčasť dodávky).

 Priestor záberu: 92 sektorov s 368 spínacími segmentmi
 Súmrakový snímač: 1 lx až 1 000 lx
 Snímač intenzity osvetlenia: 1 lx až 80 klx (len Premium)
 Snímač teploty: –25 °C až +55 °C (len Premium)
 Oneskorenie vypnutia: 10 s až 1 092 min
 Uhol záberu: 220°, dosah: čelne 16 m, do strán 16 m
 Ovládacie prvky: dva otočné ovládače
 Stupeň krytia: IP 55
 Rozsah pracovných teplôt: –25 °C až +55 °C
 Montážna výška: 2,5 m
 Rohový nástenný adaptér – pozrite kapitolu Snímače pohybu.

  6179/01-204-500 biela   2CKA006132A0313 1
  6179/01-208-500 titánová   2CKA006132A0314 1
  6179/02-204-500 biela   2CKA006132A0317 1
  6179/02-208-500 titánová   2CKA006132A0318 1
  6179-500 vysielač IR ručný   2CKA006132A0320 1

 Displej dotykový ABB-ComfortPanel 9" 54)     
 Voľne programovateľný dotykový displej IP/KNX ako priestor predstavujúci
 riadiace, informačné a zábavné centrum.
 So vzhľadovým rámčekom a dizajnovou lištou z ušľachtilých materiálov.
 S integrovanou kamerou.
 Jednoduché intuitívne ovládanie.
 Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, žalúzie, klimatizačné funkcie,
 scény, časové programy.
 Zábava: multimédiá, diaľkové ovládanie (i B&O)
 Informácie: IP-telefónia, RSS, domáci videotelefón, e-mail,
 hovorené a grafické odkazy, monitorovanie údajov o spotrebe
 Domáci videotelefón: ako vnútorná stanica pre systém ABB-Welcome Midi
 v kombinácii s IP gateway 2TMA210160H0007
 Bezpečnosť: videodohľad pomocou IP kamier, funkcia poplašných
 a informatívnych hlásení, simulácia prítomnosti.
 Znázornenie jednotlivých pôdorysov, zobrazenie miestností a dotykových stránok.
 23 cm (9") dotykový displej s rozlíšením 800 × 480 bodov.
 Údržba vzdialeným prístupom prostredníctvom IP pripojenia.
 Ovládanie smartfónmi a tabletmi pomocou ComfortTouch App
 (Apple iOS/Google Android od verzie 4).
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 210 × 315 × 29 mm
      
  8136/09-811-500 biele sklo   2CKA008136A0024 1
  8136/09-825-500 čierne sklo   2CKA008136A0026 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.



Pre prístroje Názov Typové číslo Farba / Parameter Objedn. kód Jednot. bal. ks

 Technické údaje

517

—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.

 Displej dotykový ABB-ComfortPanel 12,1" 54)     
 Voľne programovateľný dotykový displej IP/KNX ako priestor predstavujúci
 riadiace, informačné a zábavné centrum.
 So vzhľadovým rámčekom a dizajnovou lištou z ušľachtilých materiálov.
 S integrovanou kamerou. 
 Jednoduché intuitívne ovládanie.
 Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, žalúzie, klimatizačné funkcie,
 scény, časové programy.
 Zábava: multimédiá, diaľkové ovládanie (i B&O)
 Informácie: IP-telefónia, RSS, domáci videotelefón, e-mail,
 hovorené a grafické odkazy, monitorovanie údajov o spotrebe
 Domáci videotelefón: ako vnútorná stanica pre systém ABB-Welcome Midi
 v kombinácii s IP gateway 2TMA210160H0007
 Bezpečnosť: videodohľad pomocou IP kamier, funkcia poplašných
 a informatívnych hlásení, simulácia prítomnosti
 Znázornenie jednotlivých pôdorysov, zobrazenie miestností a dotykových stránok.
 31 cm (12,1") dotykový displej s rozlíšením 1 280 × 800 bodov.
 Údržba vzdialeným prístupom prostredníctvom IP pripojenia.
 Ovládanie smartfónmi a tabletmi pomocou ComfortTouch App
 (Apple iOS / Google Android od verzie 4).
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 270 × 400 × 29 mm
      
  8136/12-811-500 biele sklo   2CKA008136A0028 1
  8136/12-825-500 čierne sklo   2CKA008136A0030 1

 Zdroj napájací ABB i-bus® KNX 54)     
 Pre dotykový displej ABB-ComfortPanel 8136/09 a 8136/12.
 S integrovanou zbernicovou spojkou pre zaistenie
 lokálneho pripojenia k zbernici ABB i-bus® KNX.
 S integrovaným audio výstupom (LineOut).
 Pripojenie k línii KNX: zbernicovou svorkovnicou
 
      

  6186/01 UP-500    2CKA006186A0023 1

 Krabica montážna     
 Pre dotykový displej ABB-ComfortPanel 8136/09 a 8136/12.
 Na zapustenú montáž a na montáž do dutých stien.
 Rozmery (v × š × h): 163,5 × 199 × 60 mm
 Vstavaná hĺbka: 60 mm
 

      

  8136/01 UP-500    2CKA008136A0032 1
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Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Panel dotykový ABB-SmartTouch 7", zapustený 54)     
 Voľne programovateľný dotykový displej KNX ako riadiaca, signalizačná
 a ovládacia jednotka integrovaná do miestnosti.
 Je možné použiť ako vnútornú videostanicu pre systém ABB-Welcome Midi.
 Na zobrazenie a ovládanie štandardných funkcií KNX: spínanie, stmievanie,
 hodnota, žalúzie, RGBW ovládanie, prepínanie stupňov, scény
 Umožňuje scény, logické funkcie, simuláciu prítomnosti a časové programy.
 Až 480 ovládacích prvkov, maximálne 30 strán, 80 poruchových
 a poplachových správ, 30 logických funkcií, 30 časových funkcií,
 simulácia prítomnosti pre 20 účastníkov, 10 scén, 1 objekt pre 
 izbový regulátor teploty.
 Je vybavený sluchovou slučkou na pripojenie načúvacieho prístroja.
 Maximálne 16 ovládacích prvkov na jednej strane.
 Pomocné napájanie 20 - 32 V DC (SELV) alebo prostredníctvom
 riadiacej jednotky systému ABB-Welcome Midi.
 Ovládacie prvky: voľne programovateľné dotykové plochy
 Zobrazovací prvok: kapacitný dotykový displej s rozlíšením 1 024 × 600 bodov
 Pripojenie k línii KNX: nasúvacími svorkami
 Menovité napätie: 20 - 32 V DC
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 165 × 246 × 25 mm
 Vstavaná hĺbka: 15 mm
 Na vodorovnú montáž do výšky cca 150 cm.
       
  6136/07-811-500 biela   2CKA006136A0205 1
  6136/07-825-500 čierna   2CKA006136A0206 1

 Rám montážny na povrchovú montáž
 Montážny rám na montáž dotykového panelu
 ABB-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500:
 – na štandardnú inštalačnú krabicu
 – na starú montážnu krabicu na dotykový panel 6136/UP
 – priamo na omietku
 – na podstavec na stôl obj. č. 2TMA210050A0002

  6136/27-811-500 biela   2CKA006136A0209 1
  6136/27-825-500 čierna   2CKA006136A0210 1

 Krabica montážna
 Pre ABB-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500.
 Na zapustenú montáž a na montáž do dutých stien.
 Rozmery, pod omietku (v × š × h): 152 × 235 × 60 mm
 Rozmery, do dutých stien (v × š × h): 146 × 227 × 50 mm
 Bezhalogénové prevedenie.      
       
  6136/07 UP-500    2CKA006136A0212 1

 ABB-ControlTouch, modulárny 54)

 Voľne programovateľné IP/KNX rozhranie ako priestor predstavujúci
 riadiace, informačné a zábavné centrum kompatibilné s ABB i-bus® KNX.
 Prístroj na radovú vodorovnú montáž s aplikáciou pre iOS a Android.
 Jednoduchá a intuitívna koncepcia ovládania, stránky s náhľadovými zoznamami 
 na ovládanie. Uvedenie do prevádzky pomocou webového rozhrania.
 Riadenie pre celý objekt: spínanie, stmievanie, ovládanie žalúzií,
 klimatizačné funkcie, scény, časové programy, osvetlenie Philips Hue
 Zábava: multimédiá integrovaná pomocou UPnP
 Informácie: monitorovanie údajov počas až 3 rokov
 Bezpečnosť: videodohľad pomocou IP kamier, hlásenie formou správ alebo e-mailov
 Časové programy a scény si môže používateľ vytvoriť sám.
 Ovládacie prvky: voľne programovateľné dotykové plochy
 Komunikácia prostredníctvom KNXnet/IP tunnelingu.
 Skript editor pre logické funkcie. Ovládanie smartfónmi a tabletmi
 pomocou ControlTouch App (Apple iOS/Google Android).
 Pomocné napájanie 5 - 36 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +70 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 60 mm. Šírka: 4 M

  6136/APP-500    2CKA006136A0202 1
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1 M = cca 18 mm

 Brána hlasového ovládania Busch-VoiceControl, modulárna 
 Certifikovaná brána hlasového ovládania na kombináciu systému  
 KNX s hlasovým riadiacim systémom.
 Komunikačná brána umožňujúca hlasové spojenie
 s komponentmi KNX cez zariadenia Apple, Amazon alebo Google.  
 Tento prístroj umožňuje ovládať osvetlenie, tienenie alebo regulovať  
 priestorovú teplotu pomocou jednoduchých hlasových pokynov.
 Je možné použiť až 99 funkcií.
 Busch-VoiceControl® je oficiálnym certifikovaným príslušenstvom  
 pre hlasové ovládanie cez Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Assistant.
 Kompletné uvedenie do prevádzky pomocou webového prehľadávača.  
 Pomocné napájanie 5 – 36 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
 Šírka: 4 M
  VCO/S 99.1    2CKA006136A0217 1

 Rozhranie univerzálne KNX, zapustené 54)    
 2-, 4- alebo 12-kanálové univerzálne rozhranie je možné v softvéri ETS
 parametrizovať ako vstup alebo ako výstup.     
 K univerzálnemu rozhraniu je možné pripojiť klasické tlačidlové ovládače alebo
 spínače alebo akékoľvek iné bezpotenciálové kontakty ako vstupné zariadenie
 alebo diódy LED či elektronické relé ER/U 1.1 ako výstupné zariadenie.
 Pripojovacie vodiče je možné predĺžiť najviac na 10 m.
 Dopytovacie napätie pre kontakty i výstupné napätie pre diódy LED je generované
 rozhraním, potrebné predradné rezistory sú integrované v prístroji.     
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Dopytovacie napätie (najviac pre 12 vstupov): 20 V
 Výstupné napätie (najviac pre 12 výstupov): 5 V      
 Menovitý prúd výstupu: 2 mA
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –25 °C až +60 °C    
 Rozmery:  39 × 40 × 12 mm pre 2- a 4-kanálový variant,  

∅ 54 × 20 mm pre 12-kanálový variant
 
  US/U 2.2 2-násobné   GHQ6310074R0111 1
  US/U 4.2 4-násobné   GHQ6310070R0111 1
  US/U 12.2 12-násobné   2CDG110065R0011 1

 Člen akčný spínací 1-násobný, zapustený 54)    
 Určený na spínanie spotrebičov s menovitým napätím 230 V.
 Na zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
 Akčný člen môže mať výstup v režime NO alebo NC.
 Dva binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi je možné využiť
 na prenos informácií do systému. Vodiče binárnych vstupov
 je možné predĺžiť na max. 5 m.
 Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicovej svorkovnice.
 Menovité napätie: 250 V AC
 Menovitý prúd: 16 A
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery: ∅ 53 × 28 mm
 
  6151/11 U-500    2CKA006151A0245 1
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 Člen akčný žalúziový 1-násobný, zapustený 54)    
 Určený na riadenie pohonov žalúzii, markíz a ostatnej tieniacej techniky
 s menovitým napätím 110 - 230 V AC.
 Na zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
 Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi je možné využiť
 na prenos informácií do systému.
 Vodiče binárnych vstupov je možné predĺžiť na max. 5 m.
 Prístroj je určený na ovládanie pohonov s mechanickými alebo
 elektronickými koncovými spínačmi.
 Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicovej svorkovnice.
 Menovité napätie: 110 - 240 V AC
 Menovitý prúd AC-1: 3 A
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery: ∅ 53 × 28 mm
 
  6152/11 U-500    2CKA006152A0040 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.

 Člen akčný kúrenia 1-násobný, zapustený 54)

 Slúži na ovládanie termoelektrických hlavíc ventilov.
 Na zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
 Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi je možné využiť
 na prenos informácií do systému.
 Vodiče binárnych vstupov je možné predĺžiť na max. 5 m.
 Pripojenie k zbernici prostredníctvom externej zbernicovej svorkovnice.
 Menovité napätie: 230 / 240 V AC
 Spínaný prúd: 5 - 25 mA
 Typ kontaktu: triak
 Počet hlavíc na výstupe: max. 2
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery: ∅ 53 × 28 mm
 
  6164/11 U-500    2CKA006151A0247 1

 Člen akčný kombinovaný, zapustený 54)    
 Určený na riadenie pohonov žalúzii, markíz a ostatnej tieniacej
 techniky s menovitým napätím 230 V AC a ďalej na
 ovládanie termoelektrických hlavíc ventilov.
 Na zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.
 Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi je možné využiť
 na prenos informácií do systému.
 Vodiče binárnych vstupov je možné predĺžiť na max. 5 m.
 Prístroj je určený na ovládanie pohonov s mechanickými
 alebo elektronickými koncovými spínačmi.
 Menovité napätie: 230 / 240 V AC
 Menovitý prúd AC-1: 3 A (výstup žaluzie)
 Spínaný prúd: 5 - 25 mA (výstup kúrenie)
 Typ kontaktu výstupu kúrenia: triak
 Počet hlavíc na výstupe kúrenia: max. 2
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery: ∅ 53 × 28 mm
 
  6173/11 U-500    2CKA006151A0249 1

 Relé elektronické, zapustené 54)    
 Prístroj sa používa spoločne s univerzálnym rozhraním US/U 2.2, US/U 4.2   
 alebo US/U 12.2 a priestorovým termostatom, riadiacim teplotu v jednotlivých 
 miestnostiach.      
 Termoelektrické ovládacie hlavice radiátorových ventilov sa spínajú týmto relé. 
 Polovodičový spínač (nehlučný), 24 - 250 V AC/DC, 0,5 A (ohmická záťaž).   
 Špičkový prúd: 1,2 A počas 1 min.     
 Rozmery: ∅ 54 × 20 mm     
       
  ER /U 1.1    GHQ6310044R0111 1
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 Hlavica ovládacia elektromotorická 54)      
 Elektromotorická ovládacia hlavica je proporcionálnym pohonom na
 ovládanie ventilov kúrenia po zbernici KNX. Hlavica sa montuje na ventily
 určené pre termostatické ovládacie hlavice. Riadenie sa zakladá na plynulej
 regulácii izbovej teploty nastavenej na termostate ABB i-bus® KNX.     
 Okamžitá poloha otvorenia ventilu je indikovaná 5 LED.
 2 binárne vstupy napr. na pripojenie okenných kontaktov.    
       
  ST/K 1.1    2CDG120004R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Room Master Basic, modulárny 54)      
 Kombinovaný prístroj obsahujúci 6 kontaktných výstupov spínacích,
 4 výstupy polovodičové a 8 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
 Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.
 Silové kontakty: 1× 20 A / 230 V AC, 2× 16 A / 230 V AC, 3× 6 A / 230 V AC   
 Polovodičové výstupy: 4× 0,7 A / 230 V AC    
 Binárne vstupy: 8× 20 V DC     
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm     
 Šírka: 8 M      
       
  RM/S 1.1    2CDG110094R0011 1

 Room Master Premium, modulárny 54)      
 Kombinovaný prístroj obsahujúci 16 kontaktných výstupov spínacích,
 1 prepínací (žalúziový), 4 výstupy polovodičové a 18 binárnych vstupov
 s vnútorným testovacím napätím.
 Pre komfortné hotelové izby, pre malé obytné jednotky, zdravotnícke
 zariadenia a na podobné účely.
 Silové kontakty: 3× 20 A / 230 V AC, 1× 16 A / 230 V AC, 12× 6 A / 230 V AC,   
 prepínací kontakt 6 A, 230 V AC     
 Polovodičové výstupy: 4× 0,7 A / 230 V AC     
 Binárne vstupy: 18× 20 V DC     
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm     
 Šírka: 12 M      
       
  RM/S 2.1    2CDG110095R0011 1

 Room Master, modulárny 54)    
 Kombinovaný prístroj obsahujúci 4 kontaktné výstupy spínacie,
 4 prepínacie (žalúziové) a 12 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
 Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.
 Silové kontakty: 4× 20 A / 230 V AC, 8× 6 A / 230 V AC (prepínacie žalúziové)
 Binárne vstupy: 12× 32 V, pulzové, 0,1 mA
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm. Šírka: 12 M
  RM/S 3.1    2CDG110165R0011 1

 Room Master, modulárny 54)    
 Kombinovaný prístroj obsahujúci 8 kontaktných výstupov spínacích
 a 8 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
 Pre bežné hotelové izby, pre malé obytné jednotky a na podobné účely.
 Silové kontakty: 8× 6 A / 230 V AC
 Binárne vstupy: 8× 32 V, pulzové, 0,1 mA
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm. Šírka: 8 M
  RM/S 4.1    2CDG110170R0011 1
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1 M = cca 18 mm

 Člen akčný vstupný/výstupný 4- alebo 8-násobný, modulárny 54)    
 Kombinované prístroje obsahujúce 4 alebo 8 kontaktných výstupov spínacích
 a 4 alebo 8 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
 Prístroje majú internú väzbu medzi jednotlivými vstupmi a výstupmi, 
 nie je potrebné vytvárať skupinové adresy na prepojenie vstupov a výstupov.
 Silové kontakty: 4/8× 6 A / 230 V AC
 Binárne vstupy: 4/8× 32 V, pulzové, 0,1 mA
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  IO/S 4.6.1.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110168R0011 1
  IO/S 8.6.1.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110169R0011 1

 Priestorový termostat pre fan-coily, nástenný 54)      
 Odosiela riadiace hodnoty v miestnosti akčnému členu fan-coilu
 alebo inému prístroju opatrenému zodpovedajúcimi výstupmi
 (napr. prístroju Room Master). Intuitívne ovládanie umožňuje
 každému používateľovi individuálne nastavenie teploty v miestnosti
 a rýchlosti otáčok ventilátora fan-coilu. Veľký LC displej
 zobrazuje aktuálnu i požadovanú teplotu, prebiehajúci
 pracovný režim a rýchlosť otáčok ventilátora.    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h):  81 × 81 × 20 mm     
       
  6138/11-83-500 hliníková strieborná   2CKA006138A0005 1
  6138/11-84-500 štúdio biela   2CKA006138A0003 1

 Vstup binárny 4- alebo 8-násobný, modulárny 54)    
 Na detekciu napäťových signálov odvodených z cudzieho napájacieho
 zdroja v rozsahu 12 - 230 V AC/DC alebo z vnútorného napájacieho
 zdroja testovacieho napätia.
 Stav vstupov je možné zobraziť štyrmi, alebo ôsmimi stavovými LED.
 Binárne vstupy slúžia na detekciu celkovo 4 signálov vo dvoch skupinách,
 alebo ôsmich signálov (každého samostatne).
 Každý kanál je vybavený tlačidlom na ručné ovládanie. Prístroj je napájaný
 po zbernici KNX, nevyžaduje zdroj prídavného napájania (okrem
 pomocného napájania testovacích obvodov so vstupnými kontaktmi).
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou.
  
 4-násobný, šírka 2 M BE /S 4.20.2.1 Vnútorné testovacie napätie   2CDG110090R0011 1
  BE /S 4.230.2.1 230 V AC/DC   2CDG110091R0011 1
 8-násobný, šírka 4 M BE /S 8.20.2.1 Vnútorné testovacie napätie   2CDG110092R0011 1
  BE /S 8.230.2.1 230 V AC/DC   2CDG110093R0011 1
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 Snímač teploty a intenzity osvetlenia, vonkajší 54)

 Na zisťovanie a odosielanie hodnôt intenzity osvetlenia a teploty.
 Nastavené hodnoty spínania pre riadenie spínacích, stmievacích a žalúziových
 akčných členov v závislosti od vonkajšej intenzity osvetlenia a vonkajšej teploty.
 Objekty pre deaktiváciu jednej alebo viacerých nastavených medzných hodnôt.
 Počet výstupov: 2      
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou     
 Mezné hodnoty intenzity osvetlenia: 1 lx až 100 000 lx.     
 Stupeň krytia: IP 54      
 Rozsah pracovných teplôt: –25 °C až +55 °C      
 Rozmery (v × š × h): 110 × 72 × 54 mm      
      
  6146/10    2CKA006146A0022 1

 Stanica poveternostná, modulárna 54)

 Poveternostná stanica umožňuje zhromažďovanie a spracovanie až štyroch
 analógových signálov podľa STN IEC 60381 (0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V,
 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 000 Ω, Pt 100, Pt 1000
 a bezpotenciálový kontakt).
 Na napájanie snímačov je integrovaný napájací zdroj 24 V DC.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Napájacie napätie celého prístroja: voliteľne v rozmedzí 85 - 265 V, 50/60 Hz
 Odber: max. 300 mA. Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C 
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M
  WS/S 4.1.1.2    2CDG110191R0011 1

 Odporúčané snímače:
  6190/41 Snímač rýchlosti vetra   2CKA006190A0031 1
  6190/42 Snímač teploty   2CKA006190A0032 1
  6190/43 Snímač dažďa   2CKA006190A0033 1
  6190/44 Snímač súmrakový   2CKA006190A0034 1
  6190/45 Snímač intenzity osvetlenia   2CKA006190A0035 1
  6190/49-101 Vyhrievací transformátor   2CKA006190A0040 1

 Stanica poveternostná, modulárna 54)     
 Poveternostná stanica určená na zisťovanie a spracovanie údajov 
 o poveternostných dátach s využitím snímačov poveternosti. 
 Tieto snímače zisťujú údaje o súmraku, osvetlení v troch smeroch, 
 daždi, teplote, celkovom osvetlení, o rýchlosti vetra, o dátume a čase. 
 Poveternostná stanica sa používa spoločne s kombinovaným snímačom WES/A 3.1.
 Stanica je vybavená dodatočným vstupom pre snímač Pt 1000.
 Vstavaný napájací zdroj slúži na napájanie snímačov poveternostných údajov.
 Prístroj pracuje s vonkajším napájacím napätím 85 V až 265 V, 50/60 Hz.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M

  WZ/S 1.3.1.2    2CDG110184R0011 1
       

 Snímač poveternostných údajov, vonkajšia montáž 54)     
 Snímač poveternostných údajov zaznamenáva súmrak, intenzitu osvetlenia
 z troch smerov, dážď (snímač je vyhrievaný), vonkajšiu teplotu, informáciu
 o tom, či je deň alebo noc, rýchlosť vetra a dátum a čas (vstavaným
 prijímačom GPS). Nie je potrebný prídavný vyhrievací transformátor.
 Kombinovaný snímač poveternostných údajov sa používa spoločne
 s poveternostnou stanicou WZ/S 1.3.1.2.
       
  WES/A 3.1    2CDG120046R0011 1
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 Terminál zabezpečovací, modulárny 54)    
 4 alebo 8 vstupov na pripojenie pasívnych snímačov (napr. pohybových
 detektorov, magnetických kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.)
 k inštalácii ABB i-bus® KNX.
 Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600).
 Indikácia stavu vstupov: 4 alebo 8 LED
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Indikácia pomocou LED.
 Menovité napätie: 12 V ± 1,6 V
 Dĺžka vedenia je obmedzená jeho odporom (najviac 200 Ω)
 Ukončovací rezistor 2,7 kW
 Výstupy: 1 plávajúci reléový výstup, 2 zapínacie kontakty
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C      
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm     
 Šírka: 4 M      
       
  MT/S 4.12.2M    2CDG110109R0011 1
  MT/S 8.12.2M    2CDG110110R0011 1

 Terminál zabezpečovací, zapustený 54)    
 2 vstupy na pripojenie pasívnych snímačov (napr. magnetických
 kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.) k inštalácii ABB i-bus® KNX. 
 Dva 12V výstupy „Test“ a „aktiv/deaktiv“ umožňujú spúšťanie pasívnych
 IR snímačov. Montáž do zapustenej krabice s vnútorným priemerom
 min. 55 mm. Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600).   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou   
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +40 °C   
       
  MT/U 2.12.2    2CDG110111R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Snímač kvality vzduchu kombinovaný, nástenný
 Snímač je určený na meranie teploty a kvality vzduchu v miestnosti. Presné hodnoty
 koncentrácie CO₂ (oxidu uhličitého, 390 - 10 000 ppm), relatívnej vlhkosti vzduchu
 (0 - 100 %) a teploty (0 - 50 °C) v miestnosti sa posielajú po zbernici.
 Je určený do bežných prostredí a umožňuje nastaviť prahové hodnoty pre CO₂,
 relatívnu vlhkosť a tiež teplotu. Integrovaný ovládač dokáže ovládať izbovú
 teplotu a akčné členy HVAC. S integrovanou zbernicovou spojkou.
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 81 × 81 × 17 mm
  LGS/A 1.2 štúdiová biela   2CDG120059R0011 1

 Jednotka vstupná a výstupná univerzálna, 32-násobná (koncentrátor), 
 modulárna 54)   
 32 vstupov či výstupov slúži na pripojenie bezpotenciálových kontaktov
 alebo indikačných svietidiel (každé max. 80 mA) v systémovej inštalácii
 ABB i-bus® KNX.
 Dĺžka pripojovacieho vedenia je najviac 10 m.
 Jednotlivo sa kanály parametrizujú ako vstupné či výstupné softvérom ETS.
 Vonkajšie napájanie 12 – 24 V DC je nevyhnutné (napr. NT/S xxx).   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou   
 Menovitý prúd: 80 mA
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C   
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm     
 Šírka: 4 M      
  
  UK/S 32.2    2CDG110071R0011 1
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 Zdroj napájací, modulárny 54)     
 2 varianty napájacích zdrojov na univerzálne použitie ako pomocné
 napájacie zdroje v inštaláciách KNX alebo iných aplikáciách SELV.
 Na výstupoch je stabilizované napätie 12 V DC alebo 24 V DC s maximálnym
 zaťažovacím prúdom do 1,6 A, resp. do 0,8 A.
 Zdroje sú chránené pred preťažením, sú skratuvzdorné.
 Napájané prístroje sa pripájajú skrutkovými svorkami.
 Zdroje nie je možné prevádzkovať paralelne.    
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz    
 Výstupné napätie: 12 V DC alebo 24 V DC ± 1 %   
 Menovitý prúd: 1 600 mA (pre zdroj 12 V), 800 mA (pre zdroj 24 V)  
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm     
 Šírka: 4 M      
       
  NT/S 24.800 24 V DC, 800 mA   GHQ6050057R0002 1
  NT/S 12.1600 12 V DC, 1 600 mA   GHQ6050056R0002 1

 Spínací aktor, 6 A 54)    
 Spínací aktor využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 2, 4, 8 
 alebo 12 nezávislých elektrických záťaží zbernicou ABB i-bus® KNX. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie a zobrazuje stav spínaných výstupov. 
 Spínací aktor je zvlášť vhodný na spínanie odporových, induktívnych 
 alebo kapacitných záťaží. 
 Zariadenie je napájané zbernicou KNX a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
       
  SA/S 2.6.2.2 2-násobný, šírka 2 M   2CDG110253R0011 1
  SA/S 4.6.2.2 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110254R0011 1
  SA/S 8.6.2.2 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110255R0011 1
  SA/S 12.6.2.2 12-násobný, šírka 12 M   2CDG110256R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Spínací aktor, 10 A 54)    
 Spínací aktor využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 2, 4, 8 
 alebo 12 nezávislých elektrických záťaží zbernicou ABB i-bus® KNX. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie a zobrazuje stav spínaných výstupov. 
 Spínací aktor je zvlášť vhodný na spínanie záťaže s vysokým nárazovým 
 prúdom, napr. žiarivka (AX) podľa EN 60669. 
 Zariadenie je napájané zbernicou KNX a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
       
  SA/S 2.10.2.2 2-násobný, šírka 2 M   2CDG110257R0011 1
  SA/S 4.10.2.2 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110258R0011 1
  SA/S 8.10.2.2 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110259R0011 1
  SA/S 12.10.2.2 12-násobný, šírka 12 M   2CDG110260R0011 1
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 Spínací aktor, 16 A, kapacitná záťaž 54)    
 Spínací aktor využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 2, 4, 8 
 alebo 12 nezávislých elektrických záťaží zbernicou ABB i-bus® KNX. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie a zobrazuje stav spínaných výstupov. 
 Spínací aktor je zvlášť vhodný na spínanie záťaže s vysokým nárazovým 
 prúdom, napr. žiarivka (AX) podľa EN 60669. 
 Zariadenie je napájané zbernicou KNX a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
       
  SA/S 2.16.5.2 2-násobný, šírka 2 M   2CDG110265R0011 1
  SA/S 4.16.5.2 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110266R0011 1
  SA/S 8.16.5.2 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110267R0011 1
  SA/S 12.16.5.2 12-násobný, šírka 12 M   2CDG110268R0011 1

 Spínací aktor, 16 A 54)    
 Spínací aktor využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 2, 4, 8 
 alebo 12 nezávislých elektrických záťaží zbernicou ABB i-bus® KNX. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie a zobrazuje stav spínaných výstupov. 
 Spínací aktor je zvlášť vhodný na spínanie záťaže s vysokým nárazovým 
 prúdom, napr. žiarivka (AX) podľa EN 60669. 
 Zariadenie je napájané zbernicou KNX a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
       
  SA/S 2.16.2.2 2-násobný, šírka 2 M   2CDG110261R0011 1
  SA/S 4.16.2.2 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110262R0011 1
  SA/S 8.16.2.2 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110263R0011 1
  SA/S 12.16.2.2 12-násobný, šírka 12 M   2CDG110264R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Spínací aktor, 16/20 A s detekciou pretekajúceho prúdu, modulárny 54)

 Využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 2, 4, 8 alebo 12 nezávislých
 elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX. Každý kontakt je možné
 napájať samostatne. Kontakty sa parametrizujú ako zapínací alebo rozpínací.
 Jednotlivo je možné kanály parametrizovať na detekovanie pretekajúceho prúdu.
 Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu, možnosť ručného spínania.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 240/400 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
 Rozlíšenie a presnosť merania prúdu: 20 mA ± 2 %
 Menovitý prúd: 20 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4-1
 Menovitý prúd: 16/20 AX podľa STN EN 60669 
 Detekcia prúdu: od 20 mA do 20 A
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Pre:          
 
  SA /S 2.16.6.1 2-násobný, šírka 2 M   2CDG110112R0011 1
  SA /S 4.16.6.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110113R0011 1
  SA /S 8.16.6.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110114R0011 1 
  SA /S 12.16.6.1 12-násobný, šírka 12 M   2CDG110138R0011 1
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 Spínací / žalúziový aktor, 10 A 54)

 Kompaktný kombinovaný spínací aktor na 10 A má 8, 16 alebo 
 24 nezávislých spínacích relé (bez elektromechanického blokovania). 
 Výstupy môžu byť použité jednotlivo na spínanie elektrických záťaží 
 alebo vo dvojiciach na ovládanie roliet alebo žalúzií na 230 V AC. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie, ktoré je možné deaktivovať. 
 Aktor zobrazuje stav výstupov. 
 Napájanie: 230 V AC

 10 A SAH/S 8.10.7.1  8-násobný, šírka 4 M   2CDG110247R0011  1
 10 A SAH/S 16.10.7.1  16-násobný, šírka 8 M   2CDG110248R0011  1
 10 A SAH/S 24.10.7.1  24-násobný, šírka 12 M   2CDG110249R0011  1

 Spínací / žalúziový aktor, 16 A 54)

 Kompaktný kombinovaný spínací aktor na 16 A má 8, 16 alebo 
 24 nezávislých spínacích relé (bez elektromechanického blokovania). 
 Výstupy môžu byť použité jednotlivo na spínanie elektrických záťaží 
 alebo vo dvojiciach na ovládanie roliet alebo žalúzií na 230 V AC. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie, ktoré je možné deaktivovať. 
 Aktor zobrazuje stav výstupov. 
 Napájanie: 230 V AC

 16 A SAH/S 8.16.7.1  8-násobný, šírka 4 M   2CDG110250R0011  1
 16 A SAH/S 16.16.7.1  16-násobný, šírka 8 M   2CDG110251R0011  1
 16 A SAH/S 24.16.7.1  24-násobný, šírka 12 M   2CDG110252R0011  1

 Spínací / žalúziový aktor, 6 A 54)

 Kompaktný kombinovaný spínací aktor na 6 A má 8, 16 alebo 
 24 nezávislých spínacích relé (bez elektromechanického blokovania). 
 Výstupy môžu byť použité jednotlivo na spínanie elektrických záťaží 
 alebo vo dvojiciach na ovládanie roliet alebo žalúzií na 230 V AC. 
 Prístroj umožňuje manuálne ovládanie, ktoré je možné deaktivovať. 
 Aktor zobrazuje stav výstupov. 
 Napájanie: 230 V AC

 6 A SAH/S 8.6.7.1  8-násobný, šírka 4 M   2CDG110244R0011  1
 6 A SAH/S 16.6.7.1  16-násobný, šírka 8 M   2CDG110245R0011  1
 6 A SAH/S 24.6.7.1  24-násobný, šírka 12 M   2CDG110246R0011  1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm
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 Člen akčný fan-coilu (2× ovládanie PWM alebo 1×  elektromotorické, 
 3 stupne regulácie ventilácie), modulárny, HVAC
 Na ovládanie fan-coilových jednotiek. Prístroj je vybavený 2 polovodičovými  
 výstupmi na riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov  
 alebo jedného elektromotoricky ovládaného pohonu ventilu.
 Na ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené 3 reléovými výstupmi.  
 Prídavný reléový výstup pre max. záťaž 16 A môže spínať napr.  
 prídavné elektrické kúrenie.
 Cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti  
 (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu). 
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu  
 (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Prístroj má integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 FCC/S 1.1.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 6 M

  FCC/S 1.1.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110210R0011 1
  FCC/S 1.1.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110211R0011 1

Poznámky:
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Člen akčný ventilátora, modulárny 54) 
 Akčný člen je určený na realizáciu rôznych aplikácii v oblasti ventilácie.
 Na jednoduché trojstupňové riadenie jedného ventilátora (FCL/S 1.6.1.1)
 alebo na trojstupňové riadenie dvoch ventilátorov (FCL/S 2.6.1.1).
 Nevyužité výstupy je možné použiť na spínanie ľubovoľnej záťaže.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 230 V AC, 50/60 Hz
 Menovitý prúd: 6 A pre AC-1/AC-3
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  FCL/S 1.6.1.1 1-násobný, šírka 4 M   2CDG110163R0011 1
  FCL/S 2.6.1.1 2-násobný, šírka 6 M   2CDG110164R0011 1

 Člen akčný spínací 4- alebo 8-násobný, 1 A, elektronický, modulárny 54)   
 Elektronický spínací akčný člen. Prístroj je vybavený štyrmi alebo
 ôsmimi elektronickými výstupmi s ochranou pred preťažením pre riadenie
 prevádzky kúrenia alebo chladenia prostredníctvom elektromotorických alebo
 termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov. Prístroj ma bezhlučné a vysoko
 mechanicky odolné kontakty, ktoré je možné využiť na spínanie rôznych typov záťaží. 
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Akčný člen spína obvody napájané napätím 24 V až 230 V AC/DC.
 Počet výstupov: 4 alebo 8 elektronické, možnosť manuálneho ovládania
 Menovitý prúd: 1 A pri TU = 45 °C
 Špičkový prúd: 8 A počas max. 1 s, TU = 20 °C
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Pre:  
 Termoelektrické hlavice a adaptéry – pozrite kapitolu ABB-free@home®.    
       
  ES/S 4.1.2.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110058R0011 1
  ES/S 8.1.2.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110059R0011 1
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 Člen akčný fan-coilu (2× ovládanie 0 – 10 V, 3 stupne regulácie ventilácie),  
 modulárny, HVAC
 Na ovládanie fan-coilových jednotiek. 
 Prístroj je vybavený 2 analógovými výstupmi. Kúrenie či chladenie  
 sa ovláda 2 ventilmi alebo jedným 6-cestným pohonom ventilu.
 Na ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené 3 reléovými výstupmi. 
 Prídavný reléový výstup pre max. záťaž 16 A môže spínať napr.  
 prídavné elektrické kúrenie.
 Cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti  
 (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu). 
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu (typ SAR/A  
 alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Prístroj má integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 FCC/S 1.2.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním. 
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 6 M

  FCC/S 1.2.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110212R0011 1
  FCC/S 1.2.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110213R0011 1

 Člen akčný fan-coilu (2× ovládanie 0 - 10 V, regulácia ventilácia 0 - 10 V), 
 modulárny, HVAC
 Na ovládanie fan-coilových jednotiek. 
 Prístroj je vybavený 2 analógovými výstupmi, kúrenie či chladenie
 sa ovláda 2 ventilmi alebo jedným 6-cestným pohonom ventilu.
 Pre ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené analógovým výstupom 0 - 10 V. 
 Prídavný reléový výstup pre max. záťaž 16 A môže spínať napr.
 prídavné elektrické kúrenie.
 Cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti  
 (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu).  
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu  
 (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Prístroj má integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 FCC/S 1.3.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním. 
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 6 M

  FCC/S 1.3.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110214R0011 1
  FCC/S 1.3.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110215R0011 1

Poznámky:
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Člen akčný fan-coilu (1× ovládanie PWM, 3 stupne regulácie ventilácie), 
 modulárny, HVAC 
 Na ovládanie fan-coilových jednotiek.
 Prístroj je vybavený 1 polovodičovým výstupom na riadenie  
 termoelektrickej ovládacej hlavice ventilu.
 Pre ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené 3 reléovými výstupmi.
 Cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti  
 (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu).  
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu  
 (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Prístroj má integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 Zariadenie podporuje profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 6 M

  FCC/S 1.4.1.1    2CDG110209R0011 1
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 Regulátor vykurovacej/chladiacej sústavy, 2-násobný, 0 – 10 V, 
 modulárny, centrálne ovládače HVAC
 Na reguláciu vykurovacieho alebo chladiaceho okruhu.
 Prístroj je vybavený 2 kanálmi, každý s analógovým výstupom na ovládanie  
 zmiešavacieho ventilu (0 - 10 V) vykurovacieho alebo chladiaceho okruhu  
 a zároveň má reléový výstup (5 A) na spínanie obehového čerpadla.
 Cez 3 binárne vstupy je možné sledovať stav čerpadla (cez bezpotenciálové  
 kontakty) a vyhodnocovať spätnú väzbu na ovládanie čerpadla.
 Meranie teplotného spádu je použité na výpočet riadiacej hodnoty  
 výstupného ventilu v integrovanom regulátore.
 Nastavená teplota sa prijíma cez zbernicu KNX.
 Spojením oboch kanálov prístrojov je tiež možné použitie pre systémy  
 s dvojitými čerpadlami.
 HCC/S 2.1.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú    
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky
 Šírka: 8 M

  HCC/S 2.1.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110218R0011 1
  HCC/S 2.1.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110219R0011 1

 Člen akčný podlahového kúrenia 6-násobný, 24 V, nástenný
 Na ovládanie až 12 termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov (na 24 V DC) 
 alebo analógovo ovládaných pohonov hlavíc 0 – 10 V (dva na 1 kanál).
 S integrovaným zdrojom na napájanie ventilových pohonov.  
 Prístroj má integrovaný reléový výstup na prepnutie obehového  
 čerpadla v závislosti od riadiacej hodnoty ventilových výstupov.
 Výstupy ventilov sa môžu ovládať interným alebo externým termostatom.  
 Prístroj je určený predovšetkým na montáž v blízkosti podlahových  
 rozvádzačov teplej vykurovacej vody.
  VAA/A 6.24.2    2CDG120061R0011 1

Poznámky:
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Člen akčný kúrenia, 4-násobný a 12× vstup, 230 V,  modulárny, HVAC 
 Na riadenie prevádzky kúrenia alebo chladenia v miestnosti prostredníctvom  
 klasických radiátorov, podlahového vykurovania alebo stropného chladenia.
 Prístroj je vybavený 4 kanály na nezávislé ovládanie kúrenia alebo chladenia.  
 Každý kanál má polovodičový výstup na riadenie termoelektrických  
 ovládacích hlavíc ventilov a zároveň 3 vstupy na zisťovanie a sledovanie  
 stavu v miestnosti (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu).
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu  
 (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Každý kanál má vlastný integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 VC/S 4.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Menovité napätie: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz
 Menovitý prúd: 150 mA pri Tu = 45 °C pre jeden kanál 
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Šírka: 8 M

  VC/S 4.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110216R0011 1
  VC/S 4.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110217R0011 1

 Člen akčný fan-coilu (2× ovládanie PWM alebo 1× motorické,  
 regulácia ventilácie 0 - 10 V), modulárny, HVAC
 Na ovládanie fan-coilových jednotiek. 
 Prístroj je vybavený 2 polovodičovými výstupmi na riadenie  
 termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov alebo 1 elektromotoricky  
 ovládaného pohonu ventilu.  
 Pre ovládanie ventilátora je zariadenie vybavené analógovým výstupom  
 0 - 10 V. Prídavný reléový výstup pre max. záťaž 16 A môže spínať napr.
 prídavné elektrické kúrenie.
 Cez 4 vstupy je možné zisťovať a sledovať stav v miestnosti  
 (okenné kontakty, rosný bod, relatívnu vlhkosť alebo teplotu).  
 Možné je aj pripojenie jedného mechanického termostatu  
 (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám.
 Prístroj má integrovaný termostat na ovládanie teploty v miestnosti,  
 ktorý je možné použiť priamo na ovládanie výstupov.
 FCC/S 1.5.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky
 Šírka: 6 M
  FCC/S 1.5.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110234R0011 1
  FCC/S 1.5.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110235R0011 1
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 Regulátor vykurovacej/chladiacej sústavy, 2-násobný, 3-stupňový,   
 modulárny, centrálne ovládače HVAC
 Na reguláciu vykurovacieho alebo chladiaceho okruhu.
 Prístroj je vybavený 2 kanálmi, každý s dvoma elektronickými výstupmi  
 na ovládanie motorového pohonu zmiešavacieho ventilu (3-stupňové)  
 vykurovacieho alebo chladiaceho okruhu a zároveň má reléový výstup  
 (5 A) na spínanie obehového čerpadla.
 Cez 3 binárne vstupy je možné sledovať stav čerpadla (cez bezpotenciálové  
 kontakty) a vyhodnocovať spätnú väzbu na ovládanie čerpadla.
 Meranie teplotného spádu je použité na výpočet riadiacej hodnoty  
 výstupného ventilu v integrovanom regulátore.
 Nastavená teplota sa prijíma cez zbernicu KNX.
 Spojením oboch kanálov prístrojov je tiež možné použitie pre systémy  
 s dvojitými čerpadlami. 
 HCC/S 2.2.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
 Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 8 M

  HCC/S 2.2.1.1 bez manuálneho ovládania   2CDG110220R0011 1
  HCC/S 2.2.2.1 s manuálnym ovládaním   2CDG110221R0011 1

 Rozhranie KNX/kotol/chladič, 1-násobné, 0 - 10 V, 
 modulárne, centrálne ovládače HVAC
 Rozhranie medzi KNX systémom a generátorom tepla  
 (kotlom) respektíve chladičom.
 Pomocou analógového výstupu (0 - 10 V) je možné nastaviť  
 požadovanú teplotu a nastavenie preniesť do kotla/chladiča.  
 Nastavená hodnota sa prijíma cez zbernicu KNX.
 Cez 2 binárne vstupy je možné sledovať stav kotla/chladiča  
 (cez bezpotenciálové kontakty) a posielať ho cez zbernicu KNX.  
 Prístroj má integrovaný reléový výstup (5 A) na prepínanie  
 alebo zapnutie/vypnutie kotla/chladiča.
 Pomocou prídavného reléového výstupu (5 A) je možné  
 zapnúť/vypnúť čerpadlo kotla/chladiča.
 Cez 3 binárne vstupy je možné sledovať stav čerpadla  
 (cez bezpotenciálové kontakty) a vyhodnocovať spätnú  
 väzbu na ovládanie čerpadla.
 Zariadenie podporuje nástroj ABB i-bus® Tool na pokročilú  
 diagnostiku a vylepšené uvedenie do prevádzky.
 Šírka: 6 M

  BCI/S 1.1.1    2CDG110222R0011 1

 Aplikačný kontrolér HVAC, modulárny
 Automatizačná riadiaca jednotka s preddefinovanými modulmi  
 na komplexné automatizačné riešenie vykurovania, vetrania
 a klimatizácie (HVAC) z centrálneho zariadenia HVAC
 až po automatizáciu miestností na splnenie cieľov energetickej  
 účinnosti, ako je EN 15232 alebo LEED.
 Moduly automatizácie, napr.: plán, kalibrácia nastavených bodov,  
 výpočet tepelnej krivky, protokolovanie dát a sledovanie prístrojov.
 Vlastné automatizačné moduly môžu byť vytvorené  
 grafickým logickým editorom.
 Riadiaca jednotka má automaticky generované webové rozhranie  
 na sledovanie a správu systému KNX.
 Prístroj AC/S 1.2.1 má ďalšiu zabudovanú obojsmernú  
 KNX-BACnet/IP bránu (server) na výmenu dát
 s nadradenými systémami správy budov.
 Nastavenie a ovládanie sa vykonáva cez ETS 5.6.3 a vyšší.  
 Ďalšie dodatočné softvérové aplikácie nie sú potrebné.  
 Šírka: 4 M

  AC/S 1.1.1 základné   2CDG110205R0011 1
  AC/S 1.2.1 BACnet   2CDG110206R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm
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 BAC Programovací softvér ABB Automation Builder 2.x
 Licencia je platná pre jeden PC a umožňuje programovanie 
 akéhokoľvek počtu ovládačov automatizácie budov.

  BCE/Z 1.1     2CDG120069R0011 1

 BAC Modul, 16 digitálnych vstupov (100 - 240 V AC)
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.

  BCM/S 16.2.0.1     2CDG120063R0011 1

 BAC Modul, 16 digitálnych vstupov/digitálnych výstupov 
 24 V DC; 0,5 A
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.
 Elektronický tranzistor spína výstupy 0,5 A.

  BCM/S 16.1.1      2CDG120064R0011 1

 BAC Modul, 8 digitálnych vstupov/digitálnych výstupov 
 24 V DC, relé
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.
 Digitálne vstupy spracuvávajú signály 24 V DC. 
 Relé výstupy spínajú max. 2 A pri 24 V DC 
 a max. 1,5 A pri 120/240 V AC.

  BCM/S 16.1.3.1      2CDG120065R0011 1

 BAC, Ovládač automatizácie budov, KNX
 Výkonný, voľne programovateľný kontrolér automatizácie budov KNX 
 rozšíriteľný vstupnými a výstupnými modulmi.
 Je možné vykonávať automatizačné programy založené na globálne 
 štandardizovaných grafických aj textových programovacích jazykoch 
 IEC 61131. 
 Programovací softvér ABB Automation Builder založený na softvéri
 Codesys umožňuje ľahké vytváranie a použitie automatizačných
 programov, ako aj integráciu softvérových knižníc. 
 Softvér je integrovaný do ETS.
 V automatizačnom programe sa môže použiť až 1000 KNX objektov. 
 Nastavenia fyzikálnej adresy, spojenie objektov kontroléra so skupinovými 
 adresami KNX a nastavenia KNX objektov sa upravujú v ETS a môžu 
 sa kedykoľvek zmeniť aj bez softvéru ABB Automation Builder.
 Kontrolér pre automatizáciu budov má dve Ethernet rozhrania. 
 Ich použitie je flexibilné. 
 Okrem KNXnet / IP komunikácie sa môžu použiť aj pre iné protokoly a funkcie. 
 Okrem iného pre Modbus TCP alebo webový server s voľne prispôsobiteľným 
 webovým rozhraním na zobrazovanie a prevádzku systému.
 Regulátor má zabudovaný displej a rozhranie RS-232/485 pre Modbus. 
 Interné hodiny a dátové premenné sú zálohované batériou. 
 Internú pamäť s kapacitou 8 MB je možné rozšíriť o pamäťovú kartu.

  BAC/S 1.5.1     2CDG120062R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka
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 BAC Modul, 8 digitálnych výstupov, 230 V AC; 0,3 A; triak
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.
 Digitálny triak spína výstupy max. 0,3 A pri 120/240 V AC.

  BCM/S 8.0.2.1       2CDG120066R0011  1

 BAC Modul, 4 analógové vstupy a 2 analógové výstupy
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.
 Vstupy a výstupy podporujú napäťové signály od
 0 V ... +10 V, 0 V ... +5 V, –2,5 V ... +2,5 V a –5 V ... +5 V, 
 ako aj prúdové signály 0 mA ... 20 mA a 4 mA ... 20 mA. 

  BCM/S 6.5.5.1       2CDG120067R0011  1

 BAC Modul, 2 analógové výstupy, snímač teploty
 Rozširujúci modul ovládača automatizácie budov.
 2 analógové vstupy pre snímače teploty typu Pt100, Pt1000,
 Ni100, Ni1000 a podporované sú 150 ohmov, 300 ohmov. 

  BCM/S 2.6.0.1       2CDG120068R0011  1

 Akčný člen kúrenia 6- alebo 12-násobný, 230 V, modulárny 54)     
 Je vybavený 6 alebo 12 polovodičovými kanálmi.  
 Je určený na riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc 
 (na 24 V alebo 230 V), na riadenie vykurovania alebo chladenia. 
 Jednotlivo sú kanály chránené proti skratu a preťaženiu.    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz     
 Menovitý prúd: 160 mA pri TU = 45 °C pre jeden kanál
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Termoelektrické hlavice a adaptéry – pozrite kapitolu ABB-free@home®.

  VAA/S 6.230.2.1 6-násobný, šírka 4 M   2CDG110116R0011 1
  VAA/S 12.230.2.1 12-násobný, šírka 8 M   2CDG110117R0011 1

 Rozhranie na klimatizačné jednotky, zapustené 54)     
 Rozhranie medzi systémom KNX a klimatizačnými jednotkami
 (tzv. split jednotkami) rôznych výrobcov.
 Prevádza telegramy KNX pomocou IR rozhrania do klimatizačnej jednotky.
 Prenosová dióda na konci kábla je určená na prepojenie
 s IR prijímačom klimatizačnej jednotky.
 Klimatizačná jednotka potom už nie je ovládaná pôvodným diaľkovým
 ovládaním, ale pomocou ovládacích prvkov zo systému KNX.
 Prístroj nevyžaduje pomocné napájanie, napája sa zo zbernice.
 Na inštaláciu do škatule pod omietku alebo na povrch
 blízko klimatizačnej jednotky.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery: 39 × 40 × 12 mm

  SUG/U 1.1    2CDG110207R0011 1

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm
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Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Člen akčný žalúziový 2-, 4- alebo 8-násobný, modulárny 54)   
 Na riadenie 2× 2, 4 alebo 8 nezávislých žalúziových pohonov.
 V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru
 otáčania pohonov žalúzií a roliet, na natáčanie lamiel žalúzií a tiež na nastavenie
 predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzií
 na využitie slnečnej energie na vykurovanie a osvetľovanie.   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou   
 Menovité napätie: 230 V AC, kmitočet  45 - 65 Hz max.
 Počet výstupov: 4, resp. 8 prepínacích   
 Režim činnosti: AC-1/AC-3     
 Menovitý prúd: 6 A      
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Pre:          
       
  JRA/S 2.230.1.1 2-násobný, šírka 4 M   2CDG110129R0011 1
  JRA/S 4.230.1.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110130R0011 1
  JRA/S 8.230.1.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110131R0011 1

 Člen akčný žalúziový 2-, 4- alebo 8-násobný, s detekciou pohybu
 a s manuálnym ovládaním, modulárny 54)     
 Na riadenie 2× 2, 4 alebo 8 nezávislých žalúziových pohonov.    
 V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru
 otáčania pohonov žalúzií a roliet, na natáčanie lamiel žalúzií a tiež na nastavenie
 predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzií
 na využitie slnečnej energie na vykurovanie a osvetľovanie.
 Čas chodu pohonu sa automatický odvodzuje od detekcie koncových polôh.
 Ručné ovládanie pohybu žalúzií i bez prítomnosti napätia na zbernici KNX.   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou   
 Menovité napätie: 230 V AC, kmitočet 45 - 65 Hz max. (pre prístroje 230 V)   
 Menovité napätie: 24 V DC (pre prístroje 24 V)
 Počet výstupov: 4, resp. 8 prepínacích. Režim činnosti: AC-1/AC-3
 Menovitý prúd: 6 A. Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Pre:          
       
 230 V AC JRA/S 2.230.5.1 2-násobný, šírka 4 M   2CDG110124R0011 1
 230 V AC JRA/S 4.230.5.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110125R0011 1
 230 V AC JRA/S 8.230.5.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110126R0011 1
 24 V DC JRA/S 4.24.5.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110128R0011 1

 Člen akčný žalúziový 2-, 4- alebo 8-násobný, s manuálnym ovládaním, modulárny 54)  
 Na riadenie 2× 2, 4 alebo 8 nezávislých žalúziových pohonov.    
 V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru
 otáčania pohonov žalúzií a roliet, na natáčanie lamiel žalúzii a tiež na nastavenie
 predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzii
 na využitie slnečnej energie na vykurovanie a osvetľovanie.
 Ručné ovládanie pohybu žalúzií i bez prítomnosti napätia na zbernici KNX.   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou   
 Menovité napätie: 230 V AC, kmitočet 50/60 Hz   
 Počet výstupov: 4, resp. 8 prepínacích    
 Režim činnosti: AC-1/AC-3     
 Menovitý prúd: 6 A      
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Pre:          
       
  JRA/S 2.230.2.1 2-násobný, šírka 4 M   2CDG110120R0011 1
  JRA/S 4.230.2.1 4-násobný, šírka 4 M   2CDG110121R0011 1
  JRA/S 8.230.2.1 8-násobný, šírka 8 M   2CDG110122R0011 1

 Modul riadiaci žalúziový, modulárny 54)     
 Riadi polohu až 200 žalúzií v systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX v závislosti
 od okamžitej polohy Slnka. Na riadenie vyššieho počtu žalúzií sa použije vyšší
 počet riadiacich modulov. Žalúziový riadiaci modul riadi polohu žalúzií na 4 fasádach
 objektu s väzbou na riadenie vnútorného osvetlenia i vykurovania alebo chladenia.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Šírka: 2 M   
       
  JSB/S 1.1    GHQ6310084R0111 1
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Člen akčný žalúziový 4-násobný, SMI, s manuálnym ovládaním,     
 modulárny 54)       
 V každom zo štyroch nezávislých kanálov riadi vždy až štyri pohony SMI.
 (vyhotovenie SJR/S 4.24.2.1 je určené pre pohony SMI LoVo).
 Manuálne ovládanie vyžaduje prítomnosť pomocného napájania.
 Vysoká presnosť nastavenia žalúzií i uhla natočenia lamiel.
 Hlásenie o aktuálnej polohe žalúzie a uhla natočenia lamiel, o poruche
 na pohone, o smere otáčania, môžu byť podávané po zbernici KNX.
 Signalizácia prevádzkového stavu dvoma LED pre každý kanál.     
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou     
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, 45 až 65 Hz     
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C      
 Šírka: 4 M      
       
  JA /S 4.SMI.1M    2CDG110028R0011 1
  SJR/S 4.24.2.1    2CDG110143R0011 1

 Člen akčný žalúziový 6-násobný s binárnymi vstupmi, modulárny 54)     
 Na riadenie 6 nezávislých žalúziových pohonov alebo 
 vzduchotechnických klapiek.
 12 binárnych vstupov môže priamo ovládať výstupy v bežnom
 spínacom režime a/alebo je možné ich využiť na iné funkcie.
 Na ochranu pohonov sú výstupné kontakty elektromechanicky
 blokované proti sebe.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Výstupy: 6 × 6 A, AC3, 250 V AC
 Vstupy: 12 × 32 V, pulzové, 0,1 mA
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Šírka: 12 M
       
  JRA/S 6.230.3.1    2CDG110208R0011 1

 Člen akčný spínací/stmievací 2- alebo 4-násobný, modulárny 54)     
 Na spínanie a stmievanie dvoch alebo štyroch svetelných obvodov so svetelnými
 zdrojmi ovládanými analógovými stmievateľnými elektronickými predradníkmi.
 Riadenie na stále osvetlenie v spojení so snímačmi LF/U 2.1.
 Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.   
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz    
 Výstupy:  2 alebo 4 bezpotenciálové kontakty, 

2 alebo 4 riadiace elektronické výstupy 1 - 10 V    
 Režim činnosti AC-1: menovitý prúd 16 A (pri cos ϕ = 1, 230 V AC)    
 Režim činnosti AC-3: menovitý prúd 10 A (pri cos ϕ = 0,65, 230 V AC)    
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 (108) × 64 mm     
 Pre:       
       
  LR/S 2.16.1 2-násobný (šírka 4 M)   2CDG110087R0011 1
  LR/S 4.16.1 4-násobný (šírka 6 M)   2CDG110088R0011 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Snímač intenzity osvetlenia pre LR/S x.16.1, zapustený 54)    
 Snímač je určený na meranie úrovne osvetlenia v miestnosti nastavenej konštantnej
 intenzity osvetlenia v spojení s akčnými členmi LR/S x.16.1, DLR/S 8.16.1M
 a DLR/A 4.8.1.1.
 Montáž do zapustenej elektroinštalačnej krabice.    
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery: ∅ 54 × 20 mm     
       
  LF/U 2.1    2CDG110089R0011 1

 Člen akčný spínací/stmievací 2-, 4- alebo 8-násobný, modulárny 54)    
 Na spínanie a stmievanie svetelných obvodov so svetelnými
 zdrojmi ovládanými stmievateľnými elektronickými predradníkmi.
 Ukazovateľ stavu kontaktov, možnosť ručného spínania.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
 Výstupy: bezpotenciálové kontakty, riadiace elektronické výstupy 1 - 10 V
 Režim činnosti AC-1: menovitý prúd 10 A (pri cos ϕ = 1, 230 V AC)
 Režim činnosti AC-3: menovitý prúd 8 A (pri cos ϕ = 0,65, 230 V AC)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 (108/144) × 64 mm
 Pre: 

  SD/S 2.16.1 šírka 4 M   2CDG110079R0011 1
  SD/S 4.16.1 šírka 6 M   2CDG110080R0011 1
  SD/S 8.16.1 šírka 8 M   2CDG110081R0011 1

 Člen akčný stmievací univerzálny 2-násobný, 300 V·A, modulárny 54)     
 Na spínanie a stmievanie žiaroviek i halogénových žiaroviek 230 V a halogénových
 žiaroviek na malé napätie s klasickými alebo elektronickými transformátormi.
 Prístroj samočinne rozlišuje druh záťaže.
 Pri zaťažení iba jediného výstupu je možné zvýšiť záťaž až na 500 V·A.   
 V režime „Slave“ môže spolupracovať s akčným členom LR/S x.16.1   
 pri riadení intenzity na stále osvetlenie.    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz    
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm     
 Šírka: 4 M      
 Pre:           
       
  UD/S 2.300.2    2CDG110074R0011 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)					Ďalšie	technické	dáta,	návody	na	montáž	a	použitie,	schémy	zapojenia	a	rozmerové	náčrty	nájdete	na	webovej	stránke	abb.sk	v	sekcii	Vypínače	

a	zásuvky.
	 Novinka
	 Výbeh	–	v	období	po	1.	4.	2020	už	materiál	nemusí	byť	dostupný.

1	M	=	cca	18	mm

 LED stmievací aktor, 4-násobný, 6-násobný 210 W/V·A 54)     
	 Multikanálový	univerzálny	stmievač	optimalizovaný	na	stmievanie	
	 retrofitových	LED	žiaroviek	(LEDi),	nízkonapäťových	halogénových	
	 žiaroviek	s	konvenčnými	alebo	elektronickými	transformátormi,	
	 230	V	žiaroviek	a	stmievateľných	úsporných	halogénových	žiaroviek.	
	 Automatická	detekcia	záťaže	(deaktivovateľná).	
	 Každý	kanál	má	samostatnú	nulovú	svorku.	
	 Pre	zvýšenie	max.	zaťaženia	je	možné	spájať	jednotlivé	kanály	dokopy.
	 Výstupy	môžu	byť	spínané	paralelne,	tak	ako	je	potrebné.	
	 Minimálne	zaťaženie:	2	W
	 Manuálne	ovládanie	je	možné	aj	bez	napätia	na	zbernici	alebo	
	 v	nenaprogramovanom	stave.	
	 Jedno	LED	ovládacie	tlačítko	na	jeden	kanál	(vrátane	indikácie	stavu)	
	 na	zapínanie	a	vypínanie,	ako	aj	na	stmievanie.	
	 Programovanie	zariadenia	je	možné	bez	pripojenia	napájacieho	
	 napätia	230	V.	
	 Komplexné	testovacie	a	diagnostické	funkcie	prostredníctvom	
	 nástroja	i-bus®	tool.	
	 Rýchla	parametrizácia	v	ETS	pomocou	kopírovania	kanálov.	
	 S	integrovanou		zbernicovou	spojkou.

	 Menovitý	výkon	pri	230	V	AC:

	 Žiarovky	a	halogénové	žiarovky:	
	 4×	210	W/V·A	až	1×	600	W/V·A
	 6×	210	W/V·A	až	1×	800	W/V·A
	 Stmievateľné	LEDi:		
	 4×	210	W/V·A	až	1×	600	W/V·A	kapacitná	záťaž,	4×	80	W/V·A	až	1×	200	W/V·A	induktívna	záťaž
	 6×	210	W/V·A	až	1×	800	W/V·A	kapacitná	záťaž,	6×	80	W/V·A	až	1×	240	W/V·A	induktívna	záťaž
	 Indukčné	transformátory	L	s	LED	/	nízkonapäťovými	halogénovými	žiarovkami:	 
	 4×	210	W/V·A	až	1×	600	W/V·A
	 6×	210	W/V·A	až	1×	800	W/V·A
	 Elektronické	transformátory	C	s	LED	/	nízkonapäťovými	halogénovými	žiarovkami:	 
	 4×	210	W/V·A	až	1×	600	W/V·A
	 6×	210	W/V·A	až	1×	800	W/V·A
	 Elektronické	LC	transformátory	s	LED	/	nízkonapäťovými	halogénovými	žiarovkami:	
	 4×	80	W/V·A	až	1×	200	W/V·A
	 6×	80	W/V·A	až	1×	240	W/V·A

	 	 UD/S	4.210.2.1	 4-násobný,	šírka	6	M	 	 	2CKA006197A0047	 1
	 	 UD/S	6.210.2.1	 6-násobný,	šírka	8	M	 	 	2CKA006197A0049	 1

 Člen akčný stmievací univerzálny 4- alebo 6-násobný, modulárny 54)	55)    
	 Štvorkanálový	alebo	šesťkanálový	univerzálny	stmievací	akčný	člen	na	riadenie	svietidiel
	 so	svetelnými	zdrojmi	žiarovkovými,	vrátane	žiaroviek	halogénových	230	V	DC,	ale
	 tiež	so	žiarovkami	halogénovými	na	malé	napätia	s	transformátorom	klasickým
	 i	elektronickým,	prípadne	so	stmievateľnými	úspornými	žiarovkami	a	tiež	so
	 stmievateľnými	LED	zdrojmi	v	systémových	inštaláciách	ABB	i-bus®	KNX.
	 Je	možné	manuálne	ovládanie	priamo	na	prístroji.
	 Prevádzkový	stav	je	signalizovaný	LED	na	prístroji.
	 Je	možné	paralelné	prepojenie	rôznych	kombinácií	výstupov	jednotlivých	kanálov
	 pre	zvýšenie	zaťažiteľnosti.
	 Pripojenie	k	zbernici	KNX:	priloženou	zbernicovou	svorkovnicou
	 Menovité	napätie:	230	V	AC	+10	%	/	–10	%,	50	Hz
	 Stupeň	krytia:	IP	20
	 Rozsah	pracovných	teplôt:	0	°C	až	+45	°C
	 Rozmery	(v	×	š	×	h):	90	×	144	(216)	×	64	mm	 	 	 	 	
	 Pre:	     ε      
       
	 Šírka	8	M	 6197/12-101-500	 4×	10-210	W/V·A	až	1×	840	W/V·A	 	 	2CKA006197A0036	 1
	 Šírka	8	M	 6197/13-101-500	 4×	10-315	W/V·A	až	1×	1	260	W/V·A	 	2CKA006197A0037	 1
	 Šírka	12	M	 6197/14-101-500	 6×	40-315	W/V·A	až	1×	1	890	W/V·A	 	2CKA006197A0038	 1
	 Šírka	12	M	 6197/15-101-500	 4×	40-600	W/V·A	až	1×	2	400	W/V·A	 	 2CKA006197A0039	 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Člen akčný stmievací na LED s konštantnou charakteristikou
 a integrovaným napájacím zdrojom, vstavaný 54)     
 1 - 4-násobný stmievací akčný člen na LED pásy s konštantnou charakteristikou.
 Na ovládanie 2 × 2 výstupov teplo/studeno bielych LED pásov.
 Na ovládanie 3 výstupov RGB LED pásov.
 Na ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásov.
 S integrovaným napájacím zdrojom.
 Výstupy je možné zlučovať.
 Umožňuje prevádzku v master/slave režime.
 Pripojenie k zbernici KNX zbernicovou svorkovnicou.
 Menovité napätie: 230 V AC
 Výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)
 Frekvencia: 600 Hz / PWM
 Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné
 Menovitý prúd: 4 A (4 × 1 A)
 Menovitý výkon: 100 W
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 45 × 53 × 226 mm

  6155/40-500    2CKA006151A0256 1

 Rozhranie DALI Basic 1- alebo 2-násobné, modulárne 54)     
 Na prepojenie systémov DALI a KNX vrátane zdroja napájania DALI.
 Jeden / dva DALI kanály na 1 × 64 / 2 × 64 DALI prístrojov.
 Ovládanie a spätná väzba až 1 × 64 / 2 × 64 DALI prístrojov,
 1 × 16 / 2 × 16 skupín osvetlenia, 1 × 16 / 2 × 16 scén.
 K dispozícii celý rad poruchových a chybových hlásení.
 Prístroje DALI musia zodpovedať STN IEC 62386-202.
 S možnosťou riadenia a testovania núdzového osvetlenia
 (napr. test funkčnosti a času zálohovania). 
 Zasielanie spätnej väzby.
 Integrované funkcie: slave, schodisko, vynútený stav, blokovanie, scény
 Je možné meniť rýchlosť DALI telegramov.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm

  DG/S 1.64.1.1 1-násobné, šírka 4 M   2CDG110198R0011 1
  DG/S 2.64.1.1 2-násobné, šírka 4 M   2CDG110199R0011 1

 Člen akčný stmievací na LED s konštantnou charakteristikou, vstavaný 54)   
 1 - 4-násobný stmievací akčný člen na LED pásy s konštantnou charakteristikou.
 Na ovládanie 2 × 2 výstupov teplo/studeno bielych LED pásov.
 Na ovládanie 3 výstupov RGB LED pásov.
 Na ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásov.
 Výstupy je možné zlučovať.
 Umožňuje prevádzku v master/slave režime.
 Pripojenie k zbernici KNX zbernicovou svorkovnicou.
 Menovité napätie: 12 - 24 V DC
 Výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)
 Frekvencia: 600 Hz / PWM
 Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné
 Menovitý prúd: 10 A (4 × 2,5 A)
 Menovitý výkon: 240 W
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 33 × 53 × 95 mm

  6155/30-500    2CKA006151A0254 1
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Rozhranie DALI, 8-násobné, modulárne 54)     
 Na riadenie prevádzky prístrojov DALI (elektronické predradníky, elektronické
 transformátory atď.) v systéme ABB i-bus® KNX.
 Obsahuje 8 samostatných, nezávislých výstupných kanálov pre prístroje DALI.
 V každom kanáli môže byť pripojených max. 16 prístrojov DALI.
 Cele rozhranie môže obsluhovať najviac 128 prístrojov DALI.
 V každom výstupe je možné nastaviť funkcie spínania, stmievania, 
 nastavenia hodnoty, hlásenia o poruche svetelného zdroja alebo predradníka.
 Rozhranie umožňuje nastavenie zahorovania svetelných zdrojov a vytvorenie
 až 16 svetelných scén.
 Nie je potrebné adresovanie a programovanie v DALI.
 Prístroje DALI musia zodpovedať STN IEC 60929, resp. STN IEC 62386.     
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C     
 Rozmery (v × š × h): 90 × 108 × 64 mm      
 Šírka: 6 M      
       
  DG /S 8.1    2CDG110025R0011 1

 Kontrolér DALI, modulárny 54)     
 Jednonásobné KNX/DALI rozhranie s dvoma možnosťami využitia na riadenie
 rozsiahlych osvetľovacích systémov. K zbernici DALI je možné pripojiť až 64 DALI
 prvkov, ako sú elektronické predradníky, meniče na LED, stmievače a pod.
 Rozdelenie najviac do 16 skupín samostatne, od seba nezávisle riadených
 po zbernici KNX alebo s možnosťou priameho ručného ovládania.
 Rozdelenie najviac do 8 skupín na riadenie na stále osvetlenie pri využití
 snímačov osvetlenia LF/U 2.1.
 Prístroje DALI musia zodpovedať STN IEC 62386.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 108 × 64 mm
 Šírka: 6 M      
       
  DLR/S 8.16.1M    2CDG110101R0011 1

 Vstup analógový 4-násobný, modulárny 54)      
 Komplexný prístroj pre celý rad typizovaných snímačov merajúcich
 teplotu, intenzitu osvetlenia, hladinu atď. Štyri merané kanály môžu byť
 nastavené na rôzne hodnoty prúdových alebo napäťových signálov,
 ako 0 (4) - 20 mA, 0 - 1 V, 1 - 10 V (pre Pt 100, Pt 1000 ...).
 Prístroj vyžaduje napájanie zo siete 230 V AC.
 Pomocné napätie na napájanie aktívnych snímačov
 je generované prístrojom.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M
       
  AE/S 4.1.1.3    2CDG110190R0011 1
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Člen akčný analógový 4-násobný, modulárny 54)     
 Analógový akčný člen prevádza KNX telegramy na analógové 
 výstupné signály. 
 Prístroj má štyri výstupy.
 Výstupy sú vzájomne nezávislé a môžu byť parametrizované 
 na rôzne prúdové alebo napäťové úrovne, ako 0 - 20 mA, 
 4 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V.
 Prístroj vyžaduje napájanie 100 - 240 V AC.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M

  AA/S 4.1.2    2CDG110202R0011 1

 Modul logický alebo aplikačný, modulárny 54)      
 Je určený pre rôzne aplikačné možnosti, ako logické väzby,
 filtračné funkcie, časové oneskorenia, alebo protokolovanie.
 Zadávanie logických väzieb atď. sa deje prostredníctvom ETS.    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Menovité napätie: 29 V DC 
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C   
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm   
 Šírka: 2 M
      
  LM/S 1.1 modul logický   GHQ6310080R0111 1
  ABL /S 2.1 modul logický   2CDG110073R0011 1
  ABZ /S 2.1 modul časový   2CDG110072R0011 1

 Kontrolér logický, modulárny 54)     
 Je určený na vytváranie logických väzieb v systéme ABB i-bus® KNX.
 Zadávanie logických väzieb sa vykonáva v grafickom editore,
 ktorý je integrovaný v ETS4 alebo vyššie.
 Až 3 000 logických funkcií a vytváranie vlastných funkčných blokov.
 Vytvorenú logiku je možné otestovať v simulačnom režime.
 Pomocné napájanie 24 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M

  ABA/S 1.2.1    2CDG110192R0011 1
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Modul bezpečnostný, modulárny 54)     
 Bezpečnostný modul je určený pre malé a stredné inštalácie KNX na
 vytvorenie logických funkcií zabezpečujúcich väzby medzi rôznymi prístrojmi
 KNX (napr. terminálom skupinových hlásení, snímačmi pohybu atď.)
 na vytvorenie systému zabezpečenia (v malých objektoch nie je nutný
 certifikovaný systém EZS).
 Je možné vzájomne zviazať až 64 rôznych skupín hlásení.
 Prístroj je osadený 3 LED na zobrazenie prevádzkových stavov.    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Menovité napätie: 29 V DC     
 Stupeň krytia: IP 20      
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm 
 Šírka: 2 M      
       
  SCM/S 1.1    2CDG110024R0011 1

 Modul monitorovací, modulárny 54) 
 Modul monitorovania chybových hlásení SMB/S 1.1 detekuje a odovzdáva
 až 100 chybových hlásení po zbernici ABB i-bus® KNX vizualizačným
 prostriedkom, optickým alebo akustickým signalizačným zariadeniam.
 Modul monitorovania prevádzky na zbernici EUB/S 1.1 sleduje až 100 účastníkov
 na zbernici ABB i-bus® KNX. Zisťuje ich prítomnosť na zbernici
 a základné údaje o ich prevádzke (vysielanie, príjem).
 Dátový záznamový modul BDB/S 1.1 monitoruje dáta až v 35 kanáloch,
 vrátane záznamu prevádzkových hodín.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
 Šírka: 2 M

  SMB/S 1.1 modul chybových hlásení   GHQ6310085R0111 1
  EUB/S 1.1 modul monitorovania prevádzky  2CDG110066R0011 1
  BDB/S 1.1 modul záznamu dát    2CDG110067R0011  1  

 KNX/IP rozhranie, modulárne 54)      
 Slúži ako rozhranie medzi inštaláciami KNX a sieťami IP. KNX prístroje je
 možné programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS. IP adresa 
 môže byť pevne daná alebo ju je možné získať od DHCP servera.
 Na komunikáciu využíva KNXnet/IP protokol (IP rozhranie - tunneling, 
 IP router - routing a tunneling). Pre klientov je dostupných 5 tunneling serverov.
 IP router je možné použiť ako rýchlu líniovú alebo oblastnú spojku využívajúcu 
 sieť LAN na prenos telegramov medzi líniami alebo oblasťami s filtračnou 
 tabuľkou v rozsahu 0 - 31 pre hlavné skupiny. Štandardnú komunikáciu 
 (multicast) je možné vypnúť, v tomto prípade môže až 10 IP routerov použiť 
 unicast komunikáciu.
 Napájanie: 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet).
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
 Šírka: 2 M

  IPS/S 3.1.1 IP rozhrania   2CDG110177R0011 1
  IPR/S 3.1.1 IP router   2CDG110175R0011 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 IP prepojovací modul, modulárny 54)     
 Modul na pripojenie k IP sieti.     
 Stupeň krytia: IP 21     
 Rozsah pracovných teplôt: –40 °C až +70 °C    
 Rozmery (v × š × h): 90 × 18 × 64 mm    
 Šírka: 1 M      
  IPM/S 1.1    2CDG120036R0011 1

 IP Router Secure 54)

 Router s bezpečnou komunikáciou spája zbernicu KNX 
 s ethernetovou sieťou a šifruje komunikáciu. 
 Zariadenie používa na komunikáciu protokol KNXnet/IP Secure. 
 Môže byť použitý ako líniová spojka. 
 Je podporovaná kompletná filtračná tabuľka pre skupiny 0-31. 
 KNX zariadenia môžu byť programované z ETS cez LAN. 
 Pre klientov je k dispozícii 5 zabezpečených komunikačných tunelov. 
 IP adresa môže byť pevná alebo môže byť dynamická zo servera DHCP. 
 Napájanie je cez 12 - 30 V DC alebo PoE (IEEE 802.3af trieda 1). 
 Štandardnú komunikáciu KNX (Multicast) je možné vypnúť. 
 V takom prípade až 10 IPR/S 3.5.1 môže  komunikovať prostredníctvom 
 unicast komunikácie.
 Šírka: 2 M

  IPR/S 3.5.1     2CDG110176R0011 1

 Rozhranie KNX/EnOcean, nástenné 54)     
 Zaisťuje prepojenie zariadenia KNX a EnOcean a umožňuje
 obojsmerný prenos signálov a telegramov.
 Prístroj ma 32 kanálov.
 Na jednom kanáli môže byt až 5 zariadení EnOcean.
 Frekvencia: 868,3 MHz
 S integrovanou zbernicovou spojkou.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Napájanie: po zbernici KNX.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +40 °C
 Rozmery (v × š × h): 70 × 100 × 28 mm

  EG/A 32.2.1    2CDG120047R0011 1

 EnOcean magnetický kontakt MKE/A1.868.1    2CDG120048R0011 1

 EnOcean pohon ventilu SE/K 1.868.1    2CDG120051R0011 1

 EnOcean vypínače na vyžiadanie u obchodého zástupcu.

 Rozhranie pre optické káble, modulárne 54)     
 Na nadviazanie dvoch úsekov jednej línie ABB i-bus® KNX pomocou optických
 káblov pri prenose na väčšie vzdialenosti, napr. medzi budovami, a na úsporu
 prepäťových ochrán a bleskoistiek. Prenosové pásmo 850 nm.     
 Dosiahnuteľná dĺžka trasy: 3,5 km    
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou    
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C    
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm    
 Šírka: 4 M      
  LL /S 1.1    GHQ6050053R0001 1
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—
Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Zdroj napájací, SELV, modulárny 54)     
 Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou.
 Napäťový výstup je odolný proti skratu a proti preťaženiu.
 Prevádzková dvojfarebná LED indikuje stav výstupu.
 Prístroj SV/S 30.640.3.1 je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím 
 30 V DC na napájanie ďalšej línie (v kombinácii so samostatnou tlmivkou).
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Výstup na druhú líniu (SV/S 30.640.3.1): pripájacou svorkovnicou
 Menovitý prúd:  160 mA (SV/S 30.160.1.1) 

320 mA (SV/S 30.320.1.1) 
640 mA (SV/S 30.640.3.1)

 Menovité napätie: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz
 Výstupné napätie: 30 V DC +1/-2V, SELV
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M
       
  SV/S 30.160.1.1 160 mA   2CDG110144R0011 1
  SV/S 30.320.1.1 320 mA   2CDG110166R0011 1
  SV/S 30.640.3.1 640 mA   2CDG110167R0011 1

 Zdroj napájací s diagnostikou, SELV, modulárny 54)     
 Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou a monitorovaním
 systémového napätia na zbernici KNX. Prúd a napätie zbernice
 a ďalšie údaje môžu byť zasielané na zbernicu z dôvodov diagnostiky.
 Napäťový výstup je skratuvzdorný a odolný proti preťaženiu.
 Prevádzkové LED indikujú prúd na zbernici, stav príslušnej línie a prístrojov na nej.
 Prístroj SV/S 30.640.5.1 je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím
 30 V DC pre napájanie ďalšej línie (v kombinácii so samostatnou tlmivkou).
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Výstup na druhú líniu (SV/S 30.640.5.1): pripojovacou svorkovnicou
 Menovitý prúd:  320 mA (SV/S 30.320.2.1) 

640 mA (SV/S 30.640.5.1)
 Menovité napätie: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz
 Výstupné napätie: 30 V DC +1/-2V, SELV
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M
       
  SV/S 30.320.2.1 320 mA   2CDG110145R0011 1
  SV/S 30.640.5.1 640 mA   2CDG110146R0011 1

 Zdroj napájací záložný 640 mA, modulárny 54)

 Napájací zdroj s integrovanou tlmivkou a monitorovaním napájacieho napätia
 zbernice ABB i-bus® KNX. Pre zaistenie napájania zbernice KNX pri prerušení
 dodávky zo siete je základnou káblovou súpravou k prístroju pripojený
 uzatvorený akumulátor 12 V DC.
 Prídavnou káblovou súpravou je možné pripojiť ešte jeden zhodný akumulátor.
 Bezpotenciálovým prepínacím kontaktom je možné odovzdávať informáciu o poruche.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Výstup je skratuvzdorný.
 Indikácia prevádzkového stavu: LED
 Menovitý prúd: 640 mA. Výstupné napätie: 30 V DC ±  2 V
 Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm. Šírka: 8 M

  SU/S 30.640.1 Napájací zdroj   GHQ6310049R0111 1
  KS/K 4.1 Základná káblová súprava   GHQ6301910R0001 1
  KS/K 2.1 Prídavná káblová súprava   GHQ6301910R0011 1
  SAK 7 Akumulátor 12 V, 7 A·h   GHV9240001V0011 1
  SAK 12 Akumulátor 12 V, 12 A·h   GHV9240001V0012 1
  SAK 17 Akumulátor 12 V, 17 A·h   GHV9240001V0013 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
 Novinka

1 M = cca 18 mm

 Zdroj napájací záložný 12 V DC, 2 A, modulárny 54)

 Záložný napájací zdroj pre malé systémy v osamotených domoch,
 v dielňach, v obchodných a komerčných objektoch alebo pre zvýšené
 nároky v kancelárskych objektoch, v priemyselných budovách,
 hoteloch alebo nemocniciach.
 Na napájanie snímačov pre zabezpečenie objektov a KNX prístrojov
 vyžadujúcich napájacie napätie 12 V DC, ako KNX/IP routery,
 zónové terminály, telefónne rozhrania, koncentrátory.
 Pri prerušení dodávky zo siete je základnou káblovou súpravou
 KS/K 4.1 k prístroju pripojený olovený uzatvorený akumulátor 12 V DC.
 Prídavnou káblovou súpravou KS/K 2.1 je možné pripojiť ešte jeden
 zhodný akumulátor SAK 7 až SAK 17.
 Bezpotenciálovým prepínacím kontaktom je možné odovzdávať informáciu o poruche.
 Výstupné napätie: 13 V DC ±  0,5 V, SELV
 Menovitý výstupný prúd: 2 A
 Stupeň krytia: IP 20 
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm 
 Šírka: 8 M

  NTU/S 12.2000.1    2CDG110070R0011 1

 Zdroj napájací na programovanie, servisný 54)

 Na miestne programovanie prístrojov, kde ešte nie je k zbernici KNX
 pripojený napájací zdroj. Umožňuje manuálne operácie pri testovaní
 zbernicových prístrojov.
 Menovité napätie: 230 V AC / 28 V DC
 Menovitý prúd: 30 mA
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 55,5 × 55 × 25,5 mm

  NTI/Z 28.30.1    2CDG110096R0011 1

 Rozhranie USB, modulárne 54) 

 Umožňuje komunikáciu ABB i-bus® KNX s klientmi počítačového softvéru, 
 ako sú ETS alebo vizualizácie (programovanie, monitorovanie zbernice, 
 skupinové monitorovanie). Prevádzkový stav a prenos telegramov sa zobrazuje 
 pomocou LED indikácie. Zariadenie podporuje dlhé snímky čo umožňuje 
 rýchlejšie sťahovanie konkrétnych zariadení vrátane KNX Secure.
 Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šírka: 2 M
 Napájacie napätie cez ABB i-bus® KNX: 21 - 30 V DC
  USB/S 1.2    2CDG110243R0011 1

 Spojka líniová, modulárna 54)

 Na nadviazanie línie na hlavnej línii alebo hlavnej línie na chrbticovej línii.
 Tiež ako líniový zosilňovač (opakovač).
 Pripojenie zbernice nadriadenej línie KNX: zbernicovou svorkou
 (súčasť dodávky)
 Pripojenie zbernice podriadenej línie KNX: zbernicovou svorkou
 (súčasť dodávky)
 Indikácia LED: sledovanie napätia na zbernici, prenos telegramov
 Menovité napätie: 30 V
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
 Šírka: 2 M

  LK /S 4.2    2CDG110171R0011 1

 Modul elektromerový komunikačný, modulárny 54)

 Modul je vybavený IR rozhraním pre komunikáciu s elektromermi z produkcie ABB.
 Prenáša potrebné údaje na zbernici ABB i-bus® KNX.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Napájanie: iba po zbernici KNX (29 V DC)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
 Šírka: 2 M
  ZS/S 1.1    2CDG110083R0011 1
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Prístroje na komunikáciu po zbernici ABB i-bus® KNX

Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
* M-Bus Master, žiadne smerovanie dát z M-Bus to KNX. Automatická detekcia meračov ABB EQ (A / B-Series).
** Modbus RTU Master, žiadne smerovanie dát z Modbus RTU do KNX. Automatická detekcia meračov ABB EQ (A / B-Series).

 Novinka 1 M = cca 18 mm

 Člen akčný energetický, 3-násobný, modulárny 54)

 Využíva bezpotenciálové kontakty na spínanie 3 nezávislých elektrických záťaží
 prostredníctvom zbernice KNX. Každý kontakt je možné napájať samostatne.
 Kontakty sa parametrizujú ako zapínací alebo rozpínací.
 Slúži na meranie elektrickej energie a monitorovanie ďalších elektrických veličín,
 napr. prúdu, napätia, činného a zdanlivého výkonu, účinníka, frekvencie atď.
 Je vhodný na spínanie záťaže s veľkým spínacím špičkovým prúdom napr.
 žiarivkových svietidiel alebo svietidiel s kompenzačnými kondenzátormi.
 Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu, možnosť ručného spínania.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 250/440 V AC, kmitočet 50/60 Hz
 Menovitý prúd: 16/20 A pre režim činnosti AC-1 podľa STN EN 60947-4-1
 Menovitý prúd: 16/20 AX podľa STN EN 60669
 Menovitý prúd: 20 A pri kapacitnej záťaži
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm. Šírka: 4 M
 Pre:    

  SE/S 3.16.1    2CDG110136R0011 1

 Modul energetický, 3-násobný, modulárny 54)

 Slúži na meranie spotreby elektrickej energie a monitorovanie ďalších
 elektrických veličín v elektrických obvodoch, napr. prúdu, napätia,
 činného a zdanlivého výkonu, účinníka, frekvencie atď.
 Namerané hodnoty sú prenášané na zbernicu ABB i-bus® KNX.
 Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
 Menovité napätie: 250/440 V AC, kmitočet 50/60 Hz
 Menovitý prúd: 16/20 A
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
 Šírka: 4 M

  EM/S 3.16.1    2CDG110148R0011 1

 Analyzátor energie 54)     
 Kompaktné webové  zariadenie pre aplikácie na správu energie.
 Na monitorovanie, zaznamenávanie, zobrazovanie a analýzu údajov 
 o spotrebe elektriny, plynu, vody, tepla alebo vlhkosti. 
 Funkcia alarmu umožňuje včasné varovanie (napr. prostredníctvom 
 e-mailu), ak akákoľvek hodnota prekročí definované limity. 
 Používateľské rozhranie poskytuje grafické analytické funkcie, 
 historické údaje, okamžité hodnoty, rozdelenie nákladov 
 podľa skupín spotrebiteľov a ďalšie. 
 Aby sa zvýšila energetická efektívnosť, definované spotrebiče 
 sa môžu selektívne vypínať pomocou funkcie regulácie zaťaženia, 
 ak prekročia nastaviteľný limit. 
 Dáta je možné exportovať cyklicky (napr. každý mesiac) 
 prostredníctvom e-mailu alebo nahrať na FTP server. 
 Niekoľko možností zdieľania údajov (napr. Modbus TCP, Rest API) 
 umožňuje komunikáciu s inými systémami.
 Šírka: 4 M

 KNX TP , 16 zariadení QA/S 1.16.1    2CDG110224R0011 1
 M-bus, 16 zariadení QA/S 3.16.1*    2CDG110226R0011 1
 M-bus, 64 zariadení QA/S 3.64.1*    2CDG110227R0011 1
 Modbus RTU, 16 zariadení QA/S 4.16.1**    2CDG110228R0011 1
 Modbus RTU, 64 zariadení QA/S 4.64.1**    2CDG110229R0011 1
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Poznámky:
54)     Ďalšie technické dáta, návody na montáž a použitie, schémy zapojenia a rozmerové náčrty nájdete na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače 

a zásuvky.
1 M = cca 18 mm

 Spojka drôtová
 Na vzájomné prepojenie zbernicových svorkovníc na čelných stranách
 prístrojov ABB i-bus® KNX. Prefabrikované rozmery na prepájanie
 prístrojov v rozvádzačoch vo vodorovnom i zvislom smere.

  VB/K 100.1 vodorovne, 100 mm   GHQ6301908R0003 10/1
  VB/K 200.1 vodorovne, 200 mm   GHQ6301908R0001 10/1
  VB/K 270.1 zvislo, 270 mm   GHQ6301908R0002 10/1
  VB/K 360.1 zvislo, 360 mm   GHQ6301908R0004 10/1

 Svorkovnica zbernicová a pripojovacia 54)

 4× ∅ 0,6 - 0,8 mm
 Zbernicová – na pripojenie prístrojov ABB i-bus® KNX, ako zbernicových
 spojok, akčných členov atď. k vedeniu zbernice.
 Tiež na rozvetvenie zbernice do viacerých smerov.
 Pripojovacia – na pripojenie oddelených napäťových výstupov SV/S 30.640,
 na pripojenie snímačov a pod.

  BUSKLEMME červená / čierna   GHQ6301901R0001 1
  KLEMME biela / žltá   GHQ6301902R0001 1

 Prípojnica fázová prepojovacia 54)

 Montážny diel na prepojovanie prívodných svoriek 230 V AC viacnásobných
 akčných členov a ďalších KNX modulárnych prístrojov.

  PS 1/4/6-KNX 1-fázová prípojnica, 4× 6 mm²  2CDG924003R0011 1
  PS 1/60/6-KNX 1-fázová prípojnica, 60× 6 mm²  2CDG924004R0011 1

 Ochrana pred prepätím 54)

 Chráni prvky na zbernici KNX pred účinkami škodlivých prepätí.
 Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C

  US /E 1    GHQ6310009R0001 1

 Kábel zbernicový 
 Určený pre systém ABB i-bus® KNX a podobné aplikácie bezpečného
 malého napätia SELV. Tienený kábel typu YCYM 2×2×0,8.
 Farba žíl vodičov kábla: červená-čierna, biela-žltá
 Menovité napätie: 250 V
 Skúšobné napätie: medzi žilami 800 V, žily - plášť 4 kV
 Je možné klásť v súbehu so silovými vedeniami.
 Dodáva sa v 100 m alebo 30 m balení.
   Balenie 100 m   KSK224 1
   Balenie 30 m   KSK224/30 1
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