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Lebensdauer Einhaltung der
empfinﬁllicher Forderungen aus den
Gsrate Normen VDE 0100-443/
verldngern 534 und Anwendungs-

regel VDE-AR-N 4100
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Kostspielige
Ausfallzeiten
reduzieren

Geschéaftsdaten
schiitzen

In modernen Gebaudeinstallationen kommen immer mehr
smarte Haussteuerungen und Systeme zum Einsatz, die in
unserem Leben fiir mehr Sicherheit und Komfort sorgen.
Mit dem intelligenten Mess-System (iMSys) wird auch die
Messstelle in der Zahlerverteilung smarter.

Kombi-Ableiter OVR ZP+ mit Spannungsabgriff

In seiner neuen Doppelrolle als Uberspannungsschutz fiir
die elektrische Anlage erfiillt die neue Baureihe OVR ZP+
auch den Spannungsabgriff fiir das intelligente Mess-Sys-
tem (iMSys). Darliber hinaus werden die beiden Spannungs-
abgriffe Gber einen integrierten Sicherungsautomaten

B6A 25kA 1-polig Uberwacht. Dieser kann bequem bei Aus-
|6sen wieder eingeschaltet werden.

Durch seine Baubreite von nur 3TE sitzt der OVR ZP+ im
netzseitigen Anschlussraum einer Zahlerverteilung, pass-
genau zwischen 2 selektiven Hauptschaltern auf der Sam-
melschiene. Die Sammelschiene kann platzsparend bis
100A Uber den selektiven Hauptschalter von ABB S750 ein-
gespeist werden. Die OVR ZP+ gibt es in 2 Varianten mit
und ohne Sicherungsautomat. Bei der Variante ohne Siche-
rungsautomaten kann dieser nach Bedarf nachgeristet
werden.

Alle Varianten erfillen die Anforderungen der

DIN VDE 0100-443/534 nach Uberspannungsschutz

und gleichzeitig die Anforderungen der VDE-AR-N 4100
nach einer Spannungsversorgung des intelligenten Mess-
Systems (iMSys).
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INSTALLATIONSGERAETE

Fur smarte
Anwendungen
Kombi-Ableiter OVR ZP+



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/ueberspannungsschutz
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/ueberspannungsschutz

(1)

(3)

Wichtiges auf einen Blick

Das intelligente Mess-System (iMSys) ist eine Kommunika-
tionseinheit und besteht aus einem Smart-Meter-Gateway
und wird Uber einen Router fernabgelesen. Das Smart-Meter-
Gateway wird im (1) Raum fiir Zusatzanwendungen (RfZ)
und der Router im (2) Abschlusspunkt Zdhlerplatz (APZ)
installiert. Beide Bereiche miissen mit Spannung Uber den
(3) netzseitigen Anschlussraum (NAR) versorgt werden.

Netzseitiger Anschlussraum
(NAR) mit von unten gespeis-
ten selektiven Hauptschal-
tern der Reihe S750 und dem
in der Mitte beflindlichen
OVR ZP+ mit Spannungs-
abgriff fir den RfZ und APZ.

Doppelter Spannungs-
abgriff fiir RfZ und APZ

Platzhalter -
Nachriistung
X mit einem
Sicherungs- .
Sicherungsautomat
automat

B6A 25kA 1-polig

B6A 25kA 1-poli
6A 25 polig jederzeit méglich

]

Kombi-
Ableiter mit
der koordinierten
Schutzwirkung
(<10m)
Typl+Typ2+Typ3

<
Transparente
Plombierhaube

OVR ZP+ mit und ohne Sicherungsautomat

Die Kombi-Ableiter OVR ZP+ werden im ungezahlten Bereich
einer Zahlerverteilung eingesetzt, rasten werkzeugfrei und
bequem auf dem 40mm Sammelschienen-System auf. Der
Uberspannungsschutz beginnt bereits ab der Sammel-
schiene und innerhalb 10m Leitungsweg haben die OVR ZP+
eine energetisch koordinierte Schutzwirkung zu den Be-
triebsmitteln, wie zum Beispiel Heizungssteuerung,
Smarthome und Waschmaschine.

Technische Daten

Typ / Prifklasse
Technik
Netzsystem

Betriebsbemessungsspannung
Un

Schutzpegel U,
Maximale Sicherung (gG)
Statusanzeige

Version 1 mit MCB6

Version 2 nachrustbar

T1-T2-T3/111 11
Funkenstrecke
TNC,TNS, TT

230V / 400V

<1,5kV

<160A

JA

Sicherungsautomat B6A 25kA 1-polig
Sicherungsautomat B6A 25kA 1-polig

Uberspannungsschutz fiir Gebdude ohne duBeren Blitzschutz

Produkte Netz- Typ Bestellnummer
System

(] TNS/ OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6 2CTB815799R2800

T OVR ZP+ 3N 7.5-255 2CTB815799R1600

I NG OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6 2CTB815799R2900

OVR ZP+ 3L 7.5-255 2CTB815799R1700

Uberspannungsschutz fiir Gebdude mit duBerem Blitzschutz (BSK I11&1V)

Produkte Netz- Typ Bestellnummer
System

TNS/ OVR ZP+ 3N 12.5-255 MCB6 2CTB815799R3100

\ TT OVR ZP+ 3N 12.5-255 2CTB815799R1900


https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R2800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R1600
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R2900
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R1700
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R3100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CTB815799R1900

