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е ение
 м ании

О производстве
  на и  е и  р  мар  р и я и

и ие а е е р  и а я ая и   ем  мир
а аря инн а и нн м  и а н  и на ичи  енн
е иа и ир анн  р и а м ания ре а ае

а а чи ам ам  ир и   мире а р имен  и е и  и
ре ени  я а и  а е н  ини  а а  р ии

м ании  на чи ае  ее  наимен ани   м
чи е ме а иче ие и неме а иче ие и ие
а е е р  я а и  а е е  ере ачи анн  и
и  а е е  е иа н  на начения

е ения  ре на начен  я ра   ам
ра н ра н  ия    ем ера рн  

н  ре   ри а е н  ем ера р  а
Пр ия а ра ра ана и и ана ч
аран ир а    е и  янн
и ра ии   рр ии  на м е  а я 
е а енн м и нении  и нении  ни им

м е ением и и  ни ичн  ма ериа    
ир и а р имен  е н иче и  ре ени  ра ра ан
е иа н  я наи ее ре а е н  ра чи  и

 

Рынок продукции и области применения
и ие а е е р   и я я а и
а е е  ере ачи анн  и е иа н  и  а е е
 ммерче ие ря
 а инн е р ание
 е е н р ная ин ра р ра
 р е р ание
 е аниче е р ание
 е а н  и и ем  и е на ения
 а е и ере ачи анн
 и е а е и е иа н  на начения

н ие м нен  ра ра ан  е иа н  я и  ер 
рименения  а ни а ная р ия ечае  
ре аниям р м енн и  на ре а ае  

е иа и ир анн е ре ения  инн а ии  ее 
н мичн  м н а  и а е ар  ая  ре а е 

аче  и е н  нечн  р а    
еренн  м е е и а  р и   
я ме аниче  и е риче  а и  а е е  на 

е е   

и ие а е е р   и я я а и  а е е  
ере ачи анн  и и  а е е  е иа н  на начения  м ания 

 а н ана  19 2  и а а ним и  и ер  р н а и и  
а е е р   
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е ение
е ечение аче а

Обеспечение качества
а аря ри ер енн и на е  м ании не а и им м

е ир ани  м  чи и мн е  ер и и а
е ия и и е е  е ечения аче а

 I 
 ан ар   ране р а е  ре    I 14 1
 I  1   ан ар   а е е р ам

ре и а и  ра чие ара ери и и и и
а е е р

 рение  ре и ра а я
неме а иче  р ии ери  R   и 
ме а иче  р ии ери  L  и L  199

 I 9  I  4   ан ар  я ерии неме а иче и
   и ин  
  ре а аем неме а иче ие а е е р

р е н  е ря  ре аниям н
ир е  ан ар а UL1 9   е ие

не им  я  р ания  ре на наченн
на р    и ана

 е н  ря    ими е ниче ими
ара ери и ами ре на начен я ам
ре а е н  е риче и  и ем 
е е н р н  ин ра р ре  я емн

р ени  и е енн  ани   е ин енн
и и  неме а иче и  а е е р  р

н  е е  а  ре аниям ан ар а
 а  1 а  и ре аниям е ниче

ан ар а LUL 1

 

Отраслевые стандарты
чи ним и  и ер   р и е и и

а е е р  м ания  чи а мн е
ме нар н  ер и и а  П  ре а и е и

м ании я   е и  е ниче и  ми е а  и
ри а н  е я  а ме нар н ми ан ар ами.

м ания  е ечи ае  и е  е ечи а
е а н  и е аче  р ии а че  е

а и нани   ре ярн  н р ир ем р ен
аче а аем  р ии  н  не м ря на 
а е ер аем ее ее р м  н р

не а и им  р н   ре а е а а чи и не р
еря  нам на   ичие  р ии ря а р и
р и и е е  на а р ия р и  не а и им  

а е а и  ре ими р нами и е е  ан ар-
ам  менн   ричине  м е е н  

еря  нам



е ение
ания и а е а ия не а и им ми м аниями

Испытания и аттестация независимыми компаниями
IEC61386 – стандарт по классификации эксплуатационных
характеристик

м ания  р а не а и им  а ре и а и  на
е ие ан ар  I  1  ри ан  ин и а

ан ар  I  е ие ре аниям ан ар а
I 1  аран ир е  ч  р ия ечае  мим
р че  ре аниям ечн и  ра чим ем ера рам

не р че и и е ени а и  I

BSI Kitemark
м ания  р и  не а и им  а ре и а и
 еме I    ин и  а н  им  
е енн и  ерн и рин и ам и аче  

Пр и и е и  име ие а ре и а и   
а я  и н   ч и  м ани  мира  я 

янн  е ечения аче а ни р я  е е н  
р ер  а ичие а ре и а ии  и е е е   
м  ч  на а р ия е е  ам м р им 

ри ериям аче а  

Стандарт качества ISO 9001
Пр ия  р и и я  е ии  

ан ар м аче а I  9 1 2   ме нар н  
ан ар  и ем ра ения аче м  анн  ан ар

ра р раняе я на р е р  и ра енче ие р е  
 е  м ании

Стандарт по охране окружающей среды BS EN ISO 14001
е ир а  е ие р и енн  ея е н и 

на р а  ре  чен  н   н а м ания 
 анимае  и ир ие и ии  на а а ер м 

р и и е ем а е е р  р  и иа н  
е е  ре аниям анн  ан ар а

р ме  м ания е е  ре аниям 
ире и   2 2/9 /   раничени  и ания 

ря а а н  е е  R   ча  а н а е а 
 ра е  ами  на ри е ена  е ие  

ре аниями ире и   и и а ии  
р и а е риче  и е р нн  р ания 

   ча н и начае  ч   р и е и и  
ме а иче и  и неме а иче и  а е е р  не 
и е я ине  р  а ми  е и а ен н  р м  

и р мир анн  и ени  и и р ми  
и ени ир

Клиентская поддержка
П мим  е ия ан ар ам м ания ре а ае  

е р нн  ер   р н  е ниче  е а  
е а р а  е а ра   иен ами и а н  

е иа и   мар е ин  е ман  е иа и  
ра а  а анн  а им ра м  чи е 
наи ч  ер  на р н е
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а и рименения
а  р и е а

Обзор применения в сфере строительства
а н ра ие р и е н  е  и ре ани  
р е ир ани   ммерче  ере р мн  не а и и-

м и  а енн  а ачи  м е е ерен  ч  
 ре и  ам ре ение е ее ем 

е иа н м ре аниям

а н  и а  е  е ча е ре я не  
р  и р  м н а  н  и ее и  р ен  

е а н и и е ниче и  ара ери и   е ии  
н ре н ми ре н ями м ни и а н  е   

ре а аем а р имен  р ии   ни  
ар а н  а а е а е е р   е е я 

е ечения ни е н  е а н и и а и   
е р ма ни н  ме  я е  ре и   

нимания  ин ер ер  ре а а я а е е р  
 ра ичн  е  и нения на ример  е  и и 

и  ин  ма ериа а на ример  нер а е е  а и  р е 
не нар а  ар и е рн  и  ме ения

ан ар н е а и рименения
 и н е ания
 
 ни  ре ания  ни м  р н  ме
 а а ин  
 е реа и нн е ен р  и а и н

Отраслевые стандарты
Пр ия  имее  ер и и а  е ия 
ра ичн м е ри нанн м ра е м ан ар ам  

чая е ие
 I   I 1
 ар ир а   е ии  ире и   

ни н м  р ани
 П н е е ие рмам и Пра и ам р а и 

е р р и 1

Рекомендуемая продукция
 и ем  а е е р   ни  ар а н и
 и ин и 
 и ие а н е а е е р н е и ем  L

 а и а им р ием и  ни
ар а н



а и рименения
а инн е р ание

 е   ра ра а  ир и  а р и-
мен не р ни аем  я и и ра ем  

ан ар н е а и рименения

 е а и р и  ме а а  е а н  и
 ре ерн е ан и  и ем
 ан и  П  и а   и е на ения
 рм чн е р ание  е ни а

Отраслевые стандарты
Пр ия  имее  ер и и а  е ия 
ра ичн м е ри нанн м ра е м ан ар ам  

чая е ие
 I   I 1
 ар ир а   е ии  ире и   

ни н м  р ани
 П н е е ие рмам и Пра и ам р а и 

е р р и 1
 UL / 
 UR

Рекомендуемая продукция
 и ем  не р ни аем  я    а е е р

и и а е е р  L  L
 а е е р      а е е р  I
 UL я ма инн     и ин и 

    р анияна р                и ем
    а е е р

 а е е р   е е  L
 и ин и T

Обзор применения в сфере машинного оборудования
анн  е мен  р н а ра и ае я а че  не им и 
е ечи  наи ч ее аче   ия  н мичн  

р и а    е  я р ия  анн м е ре 
и а и ае я  е я  и ения ма има н  

е и н и  ее ин ен и н  и р  ра   
ре а е я е ечения наи ч е  а и   

и н  емен   е  ине  а е е р  
ре е я ичная ме аниче ая р чн  и  и 

а ра и ная 

П  ричине  ре а е н  ра чи  и  а  я 
и н  а  и я не и н  е  ра не а н  

е ечи  е и н  а е н  и ем  и а ия  
е не им м ием я яе я чи   

е и  ма е  и ими а   р   
р и енн м р е е м е  ри е и  начи е н м 

ам    ричине ре ч ение ае я р ии 
  е ен  а и   р ни н ения и и а и  

 ре а ае  ир и  а р имен  ре ени  
р е е  ем им ре аниям

 ременн м ма инн м р ании рименяе я е
е е н иче и  н ин  м  е ча е

ни ае  не им  е инения а е е р а 
мн н а н ми ра емами    а и р а
а е а  ярн  не н е и ем  
ни ича я ими ра чими ара ери и ами
и  и ни  им   че м ан и  
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а и рименения
Применение  е е н р н  ин ра р ре

Обзор применения в железнодорожной инфраструктуре
 ра аем  е ими р и и е ями и а и ами 

ран р н  и ем  е  мира е ее  е   не 
р  наем ан ар  ре ем е я а е  ра  н  и 

нимаем   а ими именн  р емами  а и ае е  
чая не им  а и  н н  р и   

н м еме   н н м  а ре  и ремя

а и и ем  ре на начен  я ра   ам  
ра н ра н  и а ия    ем ера рн  и  

 н  ре   ри а е н  ем ера р  а  
а а р ия ер и ае  е ие янн  
и ра ии   рр ии  на м е  а я  
е а енн м и нении   и нении  ни им 

м е ением и и  ни ичн  ма ериа  
  я анн  а и р н а е  наи ее 

е ие е ниче ие ре ания  и а  р е  чае  
е е н р н е ан ии  ин ра р р  и на и а и  
нне и  и ем  на ра и ин рма и нн е и ем  м  
м ем ам ра  наи ее я  и ем  и и  

а е е р  

ан ар н е а и рименения
 н ра р рн е е   ан ии  нне и

и на и а ия
 и ем   ни  ар а н
 е а и енн е н
 е р и ение арн  на р е  ранение  

    и и ри ни и  ем ера ра

 е р ма ни ная ме им  я и ем  ми 
ре аниями  е а н и

 м е  я и ем р чи  р и и е е

Отраслевые стандарты
Пр ия  имее  ер и и а  е ия 
ра ичн м е ри нанн м ра е м ан ар ам  

чая е ие
 LUL 1
   1 1 1/1 2
   I  1
 
  T
 I   I 1
 ар ир а   е ии  ире и   

ни н м  р ани
  4 4 2

Аттестация и стандарты
 а е е р  
 и ем  а е е р  R ни  ар а н и
 а е е р  
 а е е р  
 а е е р  L
 а е е р  
 I / / / 9  и ин и  / T

 и ем   е е
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а и рименения
Применение  м р м р ании

Обзор применения в морском оборудовании
а а  наи ее е и  ия  а а ии ре е  

 н ения  а им а е ам а  на е н  и 
е а н  Пр ия  ра а ая  анн м е ре  

ер ае я ра не не а рия н м  е и  е ра  
м р   и ян  мана  не а и енн  на  
П н е ра чие ия ре  ам  на е н  
р ии  ее  не а рия н е е ие ре  

ин а и и ае я е ием и ра ии и 
рема н  ем ера р  

я анн  е ра  ре а ае  ир и  
а р имен  ре ени  р е ича я минима н м 

е ием на р а  ре  име   
чи   рр ии и  е и  ими а  

и е н  р   и ни  ар а н  
ерме и ир ие и ем   е ечи а  а и  
 р ни н ения а и  ч  енн  а н  я 

и ания  и ема  р м и  им 
а ением  а че  и ания е иа н  

ни е е  е ен  а и  I  ае я  I   
I / / 9

ан ар н е а и рименения
 а инн е ме ения на а  и я а
 р и е н е ер и и р
 Пр чн е а и р и н е я
 р ие рича
 еан ие а 

Отраслевые стандарты
Пр ия  имее  ер и и а  е ия 
ра ичн м а ри е н м ра е м ан ар ам  чая 

е ие
 ее р а
 UR
 I   I 1
 ар ир а   е ии  ире и   

ни н м  р ани

Рекомендуемая продукция
 а е е р  
 а е е р  R
 I / / / 9   и ем   T
 и ем  
 а е е р  и  нер а е е  а и
 а е е р  L
 а е е р  L
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а и рименения
е аниче е р ание

Обзор применения в механическом оборудовании
а и рименения а е н  и ем и и ем ра ения 

ра ре е ением е р нер ии ра иче и е раничн  
и на е е ре е я е ечи  а и  а е я  и 

е и ам ре е я нение а е н  е инени    
 а   р и и е я аче енн  

а е н  и ем  ее чем е ним м ра  
е а на е я я ее ре ение

р имен  р ии и ма ериа  р мен   
П  ра ичн е ма ериа  име  ра н е ра чие 
ара ери и и  чен  а н  ира  не  р  

я и  я а е  е а  н  и на е а ее е  
и нение я е ечения има н  ра

н енер   име  а   ра   
ра н ра н ми и ами е   ем  мир  

а аря ни а н м  аче  ра ра и и 
на енн м  н а   ре и  и еа н е 
ре ение я а е  е а

Пример  а е   р ми м  ра аем
 П емни и
 ран
 и
 а а р

Отраслевые стандарты
Пр ия  имее  ер и и а  е ия 
ра ичн м е ри нанн м ра е м ан ар ам  

чая е ие
 I   I 1
 ар ир а   е ии  ире и   

ни н м  р ани
 П н е е ие рмам и Пра и ам р а и 

е р р и 1
 UL / UR
 

Рекомендуемая продукция
 и ем  не р ни аем  я и и а е е р  L
 а е е р  
 и ем  а е е р   е е
 а е е р  и  нер а е е  а и
 и ем  а е е р  L
 и ем  а е е р  I
 и ин и 
 и ин и T



Системы неметаллических кабелепроводов

  р м  р   2/2

е ение 2/

 

Неметаллические кабелепроводы

и   2/

и   2/

и  R 2/1

и   2/1

и  L 2/11

 

Фитинги и аксессуары Adaptalok

и      L  2/11

и  9     L  2/11

и      2/12

и  9     2/1

и  4    2/14

а   2/14

ре р нняя м а   2/1

ни е ная а а   2/1

и  L/    2/1

и  L/ 9    2/1

и  L/4    2/1

П р ная м а   2/1

и     2/1

и  9     2/1

и  4    2/19

и     2/19

и  9    2/2

и  4    2/2

 

Фитинги и аксессуары Adaptalok UNEF

и     2/21

и  9    2/22

и  4    2/2

 

Фитинги и аксессуары Adaptalok Jumbo

и  L/    2/24

и     2/24

и  L/9    2/2

и ем  неме а иче и  а е е р
а е е р  и ин и и а е ар
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Кабелепроводы, фитинги и аксессуары Korifit

и     2/4

и  /    2/4

и  / 9    2/4

и  /    2/4

а   2/4

 

Полипропиленовые системы кабелепроводов Adaptalok  

и    и р и ен/  2/4  

и    и р и ен /  2/4

 

Фитинги и аксессуары PVC Xtraflex / RF

и     /  2/49

и  R    / R  2/49

и     /  2/

и  9    /  2/

и      / R  2/ 1

и  9    / R  2/ 1

 

Неметаллические аксессуары 

и  L   не н е рн е а и 2/ 2 

и    ня ая а а  ре  2/ 2 

и    м  я а е е р а 2/ 2

и    н е ая м а 2/

и    н е ая а а 2/

и  RT  ин р мен  я ем н а а  2/

и    ере ни   2/ 4

Пере ни и и е р   р   р е и  

н и рир ани  2/ 4

а е и а ие я ра н е ра е и е и 2/

а е и а ие я ра н е ра е и е и 2/

 

Системы неметаллических кабелепроводов с высокими  

техническими характеристиками 

и     2/  

и     2/  

и  T  2/ 9

и   2/ 9

и  RT  2/

и  R  2/

и     2/ 1

и     2/ 1

Системы неметаллических кабелепроводов Adaptalok ATS™

и ание  T  2/2

 

Фитинги и аксессуары Adaptalok ATS™

и    T  2/2

и  9    T  2/2

и  4    T  2/29

и     T  2/

и  9    T  2/

и  4    T  2/ 1

и     T  2/ 1

и  9    T  2/ 2

и  4    T  2/ 2

 

Фитинги и аксессуары Adaptalok ATS™ UNEF

и     T  2/

и  9    T  2/ 4

и  4    T  2/

Фитинги Adaptalok ATS™ IP68/69k

П р ная м а   T   2/

и  L/    T  2/

и  L/ 9    T  2/

и  L/4    T  2/

 

Adaptalok ATS™ фитинги типа T и Y

и  T  T  2/

и     T  2/ 9

 

Фитинги и аксессуары Adaptaseal

и     2/4
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и ем  неме а иче и  а е е р
  р м  р

Тип кабелепровода Шаг гофра Тип PA Тип PA Тип PA Тип PA Тип PF Тип PF Тип PI Тип PI Тип PR Тип PADL Тип CP Тип KF Тип KF Тип KF Тип PP Тип XF Тип RF Тип PK Тип PKTC Тип PKSS Тип PRTC Тип PRSS

Артикул	 Мелкий	 PAFL	 PAFL-S	 PAFS	 PAFH	 PFFS	 PFFH	 PIFS	 PIFH	 PRFS	 PADL CPFM	 KFL	 KFS	 KFM	 PPFM	 XF	 	 RF	 	 PKFS	 PKFSTC	 PKFSSS	 PRFSTC	 PRFSSS

 Крупный	 PACL	 PACL-S	 PACS	 PACH	 PFCS	 PFCH	 PICS	 PICH	 PRCS CPCM PKCS PKCSTC	 PKCSSS	 PRCSTC	 PRCSSS

Масса	кабелепровода Легкий	 Легкий	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Стандартный	 Средний	 Легкий	 Стандартный	 Средний	 Средний	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный

разрезной

Материал	кабелепровода Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	12	 Полиамид	12	 Полиамид	11	 Полиамид	11	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 ХПЭ	 НПВХ	 НПВХ	 НПВХ	 Полипропилен	 ПВХ	 ПВХ	 Поликетон	 Поликетон	 Поликетон	 Полиамид	6	 Полиамид	6

Покрытие/оплетка –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 	 Пластифициро-	 Пластифицир-	 –	 	 Луженая	 Нержавеющая	 Луженая	 Нержавеющая

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ванный	 ванный

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ПВХ	 ПВХ	 	 	 медь	 сталь	 медь	 сталь

Цвет кабелепровода

Черный	(BL)	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 •	 •	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –

Серый	(GR)	 •	 –	 •	 •	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	–	 	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –

Белый	(W)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Тип кабелепровода Шаг гофра Тип PA Тип PA Тип PA Тип PA Тип PF Тип PF Тип PI Тип PI Тип PR Тип PADL

Степень защиты IP (с соответствующим фитингом и аксессуарами)

IP40	 	 •	 	–	 •	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP65	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP66	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

IP67	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •

IP68	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP69k	 	 –	 	–	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Характеристики
Рабочий диапазон температур

Неподвижные	объекты	(°C) -40...+120	 -40...+120	 -40...+120	 -40...+120	 -50...+110	 -50...+110	 -50...+110	 -50...+110	 -40...+120	 -40...+120	 -50...+135	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+60	 -20...	+90	 -5...+60	 -20...+60	 -60...+260	 -60...+260	 -60...+260	 -40...+120	 -40...+120

Подвижные	объекты	(°C) -5...+120	 -5...+120	 -5...+120	 -5...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -5...+120	 -18...+120	 -25...+150	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+105	 -5...+60	 -5...+60	 -45...+260	 -45...+260	 -45...+260	 -5...+120	 -5...+120

Стойкость	к	УФ-излучению Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая

Гибкость Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Гнущиеся	 Гнущиеся	 Гнущиеся	 Высокая	 Очень	высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая

Долговечность Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Средняя	 Средняя	 Очень	высокая	 Низкая	 Низкая	 Низкая	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя

Низкая	пожароопасность   Стандартная	 Стандартная	 Стандартная	 Стандартная	 	 	 Особо	высокая	 Стандартная	 Стандартная	 	 	 	 	 	 	 Крайне	высокая	 Крайне	высокая	 Крайне	высокая	 Особо	высокая	 Особо	высокая

Без	галогена	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

Защита	от	помех –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 – Высокая Стандартная Высокая Стандартная

ая ме аниче ая р чн                       

ая а ра и ная                       

Сертификаты

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

CE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

UL	/	CSA	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

DB	 •	 –	 •	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •

NF	F	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

Регистр	Ллойда	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •

LUL	1-085	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

UNI	CEI	11170	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Раздел 2 /	Страница 2/6	 2/6	 2/7	 2/7	 2/8	 2/8	 2/9	 2/9	 2/10	 2/11	 2/10	 2/45	 2/45	 2/45	 2/48	 2/49	 2/49	 2/58	 2/59	 2/59	 2/60	 2/60
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Тип кабелепровода Шаг гофра Тип PA Тип PA Тип PA Тип PA Тип PF Тип PF Тип PI Тип PI Тип PR Тип PADL Тип CP Тип KF Тип KF Тип KF Тип PP Тип XF Тип RF Тип PK Тип PKTC Тип PKSS Тип PRTC Тип PRSS

Артикул	 Мелкий	 PAFL	 PAFL-S	 PAFS	 PAFH	 PFFS	 PFFH	 PIFS	 PIFH	 PRFS	 PADL CPFM	 KFL	 KFS	 KFM	 PPFM	 XF	 	 RF	 	 PKFS	 PKFSTC	 PKFSSS	 PRFSTC	 PRFSSS

 Крупный	 PACL	 PACL-S	 PACS	 PACH	 PFCS	 PFCH	 PICS	 PICH	 PRCS  CPCM           PKCS PKCSTC	 PKCSSS	 PRCSTC	 PRCSSS

Масса	кабелепровода Легкий	 Легкий	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Тяжелый	 Стандартный	 Стандартный	 Средний	 Легкий	 Стандартный	 Средний	 Средний	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	 Стандартный	

	 	 щелевой	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Материал	кабелепровода Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 Полиамид	12	 Полиамид	12	 Полиамид	11	 Полиамид	11	 Полиамид	6	 Полиамид	6	 ХПЭ	 НПВХ	 НПВХ	 НПВХ	 Полипропилен	 ПВХ	 ПВХ		 Поликетон	 Поликетон	 Поликетон	 Полиамид	6	 Полиамид	6

Покрытие/оплетка –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –		 –	 	 Пластифициро-	 Пластифицир-	 –	 	 Луженая	 Нержавеющая	 Луженая	 Нержавеющая	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ванный	 ванный	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ПВХ	 ПВХ	 	 	 медь	 сталь	 медь	 сталь

Цвет кабелепровода

Черный	(BL)	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 •		 •	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –

Серый	(GR)	 •	 –	 •	 •	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	–	 	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –

Белый	(W)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –		 –	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Тип CP Тип KF Тип KF Тип KF Тип PP Тип XF Тип RF Тип PK Тип PKTC Тип PKSS Тип PRTC Тип PRSS

Степень защиты IP (с соответствующей арматурой)

IP40	 	 •	 	–	 •	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP65	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP66	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –		 –	 –	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

IP67	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •

IP68	 	 •	 	–	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 –		 –			 –	 –	 –	 –

IP69k	 	 –	 	–	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Характеристики
Рабочий диапазон температур 

Неподвижные	объекты	(°C) -40...+120	 -40...+120	 -40...+120	 -40...+120	 -50...+110	 -50...+110	 -50...+110	 -50...+110	 -40...+120	 -40...+120	 -50...+135	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+60	 -20...	+90	 -5...+60	 -20...+60	 -60...+260	 -60...+260	 -60...+260	 -40...+120	 -40...+120

Подвижные	объекты	(°C) -5...+120	 -5...+120	 -5...+120	 -5...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -45...+120	 -5...+120	 -18...+120	 -25...+150	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+60	 -5...+105	 -5...+60	 -5...+60	 -45...+260	 -45...+260	 -45...+260	 -5...+120	 -5...+120

Стойкость	к	УФ-излучению Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая

Гибкость Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Гнущиеся	 Гнущиеся	 Гнущиеся	 Высокая	 Очень	высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая

Долговечность Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Средняя	 Средняя	 Очень	высокая	 Низкая	 Низкая	 Низкая	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя

Низкая	пожароопасность   Стандартная	 Стандартная	 Стандартная	 Стандартная	 	 	 Особо	высокая	 Стандартная	 Стандартная	 	 	 	 	 	 	 Крайне	высокая	 Крайне	высокая	 Крайне	высокая	 Особо	высокая	 Особо	высокая

Без	галогена	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

Защита	от	помех –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 – Высокая Стандартная Высокая Стандартная

ая ме аниче ая р чн                       

ая а ра и ная                       

Сертификаты

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

CE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

UL	/	CSA	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

DB	 •	 –	 •	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •

NF	F	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

Регистр	Ллойда	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •

LUL	1-085	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •

UNI	CEI	11170	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Раздел 2 /	Страница 2/6	 2/6	 2/7	 2/7	 2/8	 2/8	 2/9	 2/9	 2/10	 2/11	 2/10	 2/45	 2/45	 2/45	 2/48	 2/49	 2/49	 2/58	 2/59	 2/59	 2/60	 2/60
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  

Тип PA
Легкий кабелепровод  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

PAFL13	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 10,0	мм	 25	мм	 50	м

PAFL16	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,9	мм	 35	мм	 50	м

PAFL21	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,8	мм	 45	мм	 50	м

PACL28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 22,2	мм	 50	мм	 50	м

PACL34	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,9	мм	 60	мм	 50	м

PACL42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,2	мм	 65	мм	 25	м

PACL54	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,9	мм	 75	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PAFL13/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная		

долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная		

долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая

Очень	высокая

Тип PA 
Легкий кабелепровод

Тип PA разрезной
Легкий разрезной кабелепровод  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

PAFL13-S	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 10,0	мм	 25	мм	 50	м

PAFL16-S	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,9	мм	 35	мм	 50	м

PAFL21-S	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,8	мм	 45	мм	 50	м

PACL28-S	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 22,2	мм	 50	мм	 50	м

PACL34-S	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,9	мм	 60	мм	 50	м

PACL42-S	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,2	мм	 65	мм	 25	м

PACL54-S	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,9	мм	 75	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PAFL13-S/BL/50M.

Тип PA 
Легкий разрезной кабелепровод

	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal

IP40		 Adaptaring

IP65		 –

IP66		 Adaptalok,	ATS	или	Adaptaseal

IP67		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP68		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP69K	 –

	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –



Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114    2/

и ем  неме а иче и  а е е р
и  

Тип PA
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

PAFS10	 10	мм	 7,5	 	 Мелкий	 10,0	мм	 6,5	мм	 15	мм	 50	м	 50	м

PAFS13	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 9,6	мм	 25	мм	 50	м	 50	м

PAFS16	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,8	мм	 35	мм	 10/25/50	м	 50	м

PAFS21	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,5	мм	 45	мм	 10/25/50	м	 50	м

PAFS28	 28	мм	 23	 	 Мелкий	 28,5	мм	 22,6	мм	 50	мм	 10/25/50	м	 50	м

PACS28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 21,7	мм	 50	мм	 10/25/50	м	 50	м

PAFS34	 34	мм	 29	 	 Мелкий	 34,5	мм	 28,8	мм	 60	мм	 10/25/50	м	 50	м

PACS34	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,7	мм	 60	мм	 10/25/50	м	 50	м

PACS42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,2	мм	 65	мм	 10/25	м	 25	м

PACS54	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,5	мм	 75	мм	 10/25	м	 25	м

PACS80	 80	мм	 70	 	 Крупный	 79,3	мм	 67,0	мм	 160	мм	 10	м	 10	м

PACS106	 106	мм	 95	 	 Крупный	 106,0	мм	 91,5	мм	 210	мм	 10	м	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PAFS13/BL/50M.

Тип PA 
Кабелепровод стандартной 
массы

Тип PA
Тяжелый кабелепровод  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

PAFH13	 13	мм	 10	 Мелкий	 13,0	мм	 9,0	мм	 35	мм	 50	м

PAFH16	 16	мм	 13	 Мелкий	 15,8	мм	 11,3	мм	 45	мм	 50	м

PACH21	 21	мм	 17	 Крупный	 21,2	мм	 14,5	мм	 60	мм	 50	м

PACH28	 28	мм	 23	 Крупный	 28,5	мм	 21,3	мм	 70	мм	 50	м

PACH34	 34	мм	 29	 Крупный	 34,5	мм	 26,8	мм	 75	мм	 50	м

PACH42	 42	мм	 36	 Крупный	 42,5	мм	 34,6	мм	 90	мм	 25	м

PACH54	 54	мм	 48	 Крупный	 54,5	мм	 46,0	мм	 95	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PAFH13/BL/50M.

Тип PA 
Тяжелый кабелепровод

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная		

долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая
	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal	/	Jumbo

IP40		 Adaptaring	и	Jumbo

IP65		 Jumbo	+	уплотнитель	SK

IP66		 Adaptalok,	ATS	или	Adaptaseal

IP67		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP68		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP69K	 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS	

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная		

долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая
	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal	/	Jumbo

IP40		 Adaptaring

IP65		 –

IP66		 Adaptalok,	ATS	или	Adaptaseal

IP67		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP68		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS		

	 	 или	ATS,	Adaptaseal

IP69K	 – Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114    2/
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Тип PF
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: м и и ир анн  иами  12  /  Цвет:  

черн  L

 

PFFS10	 10	мм	 8,5	 	 Мелкий	 10,0	мм	 6,2	мм	 20	мм	 50	м

PFFS13	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 9,9	мм	 30	мм	 50	м

PFFS16	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,7	мм	 35	мм	 50	м

PFFS21	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,6	мм	 40	мм	 50	м

PFCS28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 21,7	мм	 50	мм	 50	м

PFCS34	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,7	мм	 60	мм	 25	м

PFCS42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,5	мм	 65	мм	 25	м

PFCS54	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,6	мм	 75	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PFFS13/BL/50M.

Тип PF
Кабелепровод стандартной 
массы

Неподвижные	объекты:	-50...+110	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Очень	высокая	гибкость	–	очень	высокая	

долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая
		

ATS	/	Adaptalok	/	ALS

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 ATS,	Adaptalok

IP67		 ATS,	Adaptalok	+	уплотнитель	ALS

IP68		 ATS,	Adaptalok	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 ATS,	Adaptalok	+	уплотнитель	ALS
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Тип PR
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: м и и ир анн  иами  не н    /  Цвет:  

черн  L

 

PRFS13	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 9,4	мм	 35	мм	 50	м

PRFS16	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,7	мм	 45	мм	 50	м

PRFS21	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,6	мм	 60	мм	 50	м

PRCS21	 21	мм	 17	 	 Крупный	 21,2	мм	 14,7	мм	 60	мм	 50	м

PRCS28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 21,7	мм	 70	мм	 50	м

PRCS34	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,7	мм	 75	мм	 50	м

PRCS42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,1	мм	 90	мм	 25	м

PRCS54	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,6	мм	 95	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PRFS13/BL/50M.

Тип PR 
Кабелепровод стандартной 
массы

Тип CP
Кабелепровод средней массы  /  Материалы: и ир  /  Цвет:  черн  L

 

CPFM13	 13	мм	 10	 	 Мелкий	 13,0	мм	 9,5	мм	 25	мм	 50	м

CPFM16	 16	мм	 13	 	 Мелкий	 15,8	мм	 11,3	мм	 30	мм	 50	м

CPFM21	 21	мм	 17	 	 Мелкий	 21,2	мм	 16,0	мм	 35	мм	 50	м

CPCM28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 21,3	мм	 45	мм	 50	м

CPCM34	 34	мм	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,2	мм	 55	мм	 50	м

CPCM42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 34,2	мм	 60	мм	 25	м

CPCM54	 54	мм	 48	 	 Крупный	 54,5	мм	 46,0	мм	 70	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	CPFM13/BL/50M.

Тип CP 
Кабелепровод средней массы

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

	

Очень	высокая

	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal	/	Jumbo

IP40		 Adaptaring	и	Jumbo

IP65		 Jumbo	+	уплотнитель	SK

IP66		 Adaptalok	или	Adaptaseal

IP67		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS	или		
	 	 Adaptaseal

IP68		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS	или		
	 	 ATS,	Adaptaseal

IP69K	 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+135	°C

Подвижные	объекты:	-25...+150	°C

Очень	высокая	гибкость	–	очень	высокая	
долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая
		

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaseal

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Adaptalok	или	Adaptaseal

IP67		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS	и		
	 	 Adaptaseal

IP68		 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS	и		
	 	 Adaptaseal

IP69K	 Adaptalok	+	уплотнитель	ALS
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Тип PADL
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: м и и ир анн  иами  не н    /  Цвет:  

черн  L

 

PADL17	 17	мм	 17	 	 Крупный	 17,8	мм	 13,5	мм	 45	мм	 50	м

PADL22	 22	мм	 20	 	 Крупный	 21,8	мм	 16,6	мм	 60	мм	 50	м

PADL28	 28	мм	 23	 	 Крупный	 28,5	мм	 22,6	мм	 70	мм	 25/50	м

PADL34	 34	mm	 29	 	 Крупный	 34,5	мм	 27,7	мм	 75	мм	 25/50	м

PADL42	 42	мм	 36	 	 Крупный	 42,5	мм	 35,2	мм	 80	мм	 10/25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PADL17/BL/50M.

Тип PADL 
Кабелепровод стандартной 
массы

PADL тип A – Adaptalok
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	гайкой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

ALD17/050/A	 	 17	мм	 1/2”

ALD22/050/A	 	 22	мм	 1/2”

ALD28/075/A	 	 28	мм	 3/4”

ALD34/100/A	 	 34	мм	 1”

ALD42/125/A	 	 42	мм	 1	1/4”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	ALD17/050/A/BL.	Примечание:	Предлагаются	и	другие	типы	
арматуры.	Более	подробную	информацию	можно	получить	в	нашем	отделе	продаж.
Сертификация	UL	1696	распространяется	только	на	использование	с	кабелепроводом	PADL.

Тип A PADL
Прямой фитинг 
 

PADL тип C90 – Adaptalok
Угловой фитинг 90º – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	

гайкой. 

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

ALD17/050/C90	 17	мм	 1/2”

ALD22/050/C90	 22	мм	 1/2”

ALD28/075/C90	 28	мм	 3/4”

ALD34/100/C90	 34	мм	 1”

ALD42/125/C90	 42	мм	 1	1/4”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	ALD17/050/C90/BL.	Примечание:	Предлагаются	и	другие	типы	
арматуры.	Более	подробную	информацию	можно	получить	в	нашем	отделе	продаж.
Сертификация	UL	1696	распространяется	только	на	использование	с	кабелепроводом	PADL.

Тип C90
Угловой фитинг 90° 
 

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-18...+120	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая
	

Adaptalok	/	ATS	/	Adaptaring	/	Adaptaseal	/	Jumbo

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 ALD	или	ATS

IP67		 ALD	+	уплотнитель	ALS	или	ATS	

IP68		 ALD	+	уплотнитель	ALS	или	ATS	

IP69K	 ALD	+	уплотнитель	ALS	или	ATS
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AL10/PF025/A	 10	мм	 1/4”	 		 		 	

AL13/PF038/A	 13	мм	 3/8”	 AL13/038/A	 13	мм	 3/8”

AL16/PF038/A	 16	мм	 3/8”	 AL16/038/A	 16	мм	 3/8”

AL16/PF050/A	 16	мм	 1/2”	 AL16/050/A	 16	мм	 1/2”

AL21/PF050/A	 21	мм	 1/2”	 AL21/050/A	 21	мм	 1/2”

AL28/PF075/A	 28	мм	 3/4”	 AL28/075/A	 28	мм	 3/4”

AL34/PF100/A	 34	мм	 1”	 AL34/100/A	 34	мм	 1”

AL42/PF125/A	 42	мм	 1	1/4”	 AL42/125/A	 42	мм	 1	1/4”

AL54/PF150/A	 54	мм	 1	1/2”	 AL54/150/A	 54	мм	 1	1/2”

AL54/PF200/A	 54	мм	 2”	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL10/M12/A/BL.

и ем  неме а иче и  а е е р
и    

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptalok
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	гайкой.

Стопорная	гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL10/M12/A	 10	мм	 M16	 AL10/PG7/A	 10	мм	 PG7

	 	 	 	 AL10/PG9/A	 10	мм	 PG9

AL13/M16/A	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/A	 13	мм	 PG9

AL13/M20/A	 13	мм	 M20	 AL13/PG11/A	 13	мм	 PG11

	 	 	 	 AL13/PG13/A	 13	мм	 PG13,5

AL16/M16/A	 16	мм	 M16	 AL16/PG9/A	 16	мм	 PG9

AL16/M20/A	 16	мм	 M20	 AL16/PG11/A	 16	мм	 PG11

	 	 	 	 AL16/PG13/A	 16	мм	 PG13,5

	 	 	 	 AL16/PG16/A	 16	мм	 PG16

AL21/M20/A	 21	мм	 M20	 AL21/PG11/A	 21	мм	 PG11

	 	 	 	 AL21/PG13/A	 21	мм	 PG13,5

AL21/M25/A	 21	мм	 M25	 AL21/PG16/A	 21	мм	 PG16

AL28/M25/A	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/A	 28	мм	 PG21

AL28/M32/A	 28	мм	 M32

AL34/M32/A	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/A	 34	мм	 PG29

AL34/M40/A	 34	мм	 M40

AL42/M40/A	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/A	 42	мм	 PG36

AL42/M50/A	 42	мм	 M50

AL54/M50/A	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/A	 54	мм	 PG48

AL54/M63/A	 54	мм	 M63

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C



Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114    2/1

и ем  неме а иче и  а е е р
и  9   

 

AL13/PFO38/C90	 13	мм	 3/8”	 AL13/038/C90	 13	мм	 3/8”

AL16/PFO38/C90	 16	мм	 3/8”	 AL16/038/C90	 16	мм	 3/8”

AL16/PFO50/C90	 16	мм	 1/2”	 AL16/050/C90	 16	мм	 1/2”

AL21/PFO50/C90	 21	мм	 1/2”	 AL21/050/C90	 21	мм	 1/2”

AL28/PFO75/C90	 28	мм	 3/4”	 AL28/075/C90	 28	мм	 3/4”

AL34/PF100/C90	 34	мм	 1”	 AL34/100/C90	 34	мм	 1”

AL42/PF125/C90	 42	мм	 1	1/4”	 AL42/125/C90	 42	мм	 1	1/4”

AL54/PF150/C90	 54	мм	 1	1/2”	 AL54/150/C90	 54	мм	 1	1/2”

AL54/PF200/C90	 54	мм	 2”	 AL54/200/C90	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL16/M20/C90/BL.

Тип C90 – Adaptalok
Угловой фитинг 90° – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	только	в	комплект	с	МЕТРИЧЕСКОЙ	РЕЗЬБОЙ. 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL10/M12/C90	 10	мм	 M12	 	 AL10/PG7/C90	 10	мм	 PG7

AL13/M16/C90	 13	мм	 M16	 	 AL13/PG9/C90	 13	мм	 PG9

AL16/M16/C90	 16	мм	 M16	 	 AL16/PG9/C90	 16	мм	 PG9

AL16/M20/C90	 16	мм	 M20	 	 AL16/PG11/C90	 16	мм	 PG11

		 	 		 		 	 AL16/PG13/C90	 16	мм	 PG13,5

AL21/M20/C90	 21	мм	 M20	 	 AL21/PG13/C90	 21	мм	 PG13,5

		 	 		 		 	 AL21/PG16/C90	 21	мм	 PG16

AL28/M25/C90	 28	мм	 M25	 	 AL28/PG21/C90	 28	мм	 PG21

AL34/M32/C90	 34	мм	 M32	 	 AL34/PG29/C90	 34	мм	 PG29

AL42/M40/C90	 42	мм	 M40	 	 AL42/PG36/C90	 42	мм	 PG36

AL54/M50/C90	 54	мм	 M50	 	 AL54/PG48/C90	 54	мм	 PG48

AL54/M63/C90	 54	мм	 M63	 		 		 	

Тип C90
Угловой фитинг 90° 
 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип 45 – Adaptalok
Угловой фитинг 45° – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	только	в	комплект	с	МЕТРИЧЕСКОЙ	РЕЗЬБОЙ. 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/45	 	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/45	 13	мм	 PG9

AL16/M16/45	 	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/45	 16	мм	 PG11

AL16/M20/45	 	 16	мм	 M20	 AL16/PG13/45	 16	мм	 PG13,5

AL21/M20/45	 	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/45	 21	мм	 PG13,5

	 	 	 	 	 AL21/PG16/45	 21	мм	 PG16

AL28/M25/45	 	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/45	 28	мм	 PG21

AL34/M32/45	 	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/45	 34	мм	 PG29

AL42/M50/45	 	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/45	 42	мм	 PG36

AL54/M50/45	 	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/45	 54	мм	 PG48

AL54/M63/45	 	 54	мм	 M63	 	 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL21/M20/45/BL.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип 45
Угловой фитинг 45° 
 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Втулка – Adaptalok
Прямой фитинг  /  Вставляется	в	выбивное	отверстие	20	мм	толщиной	панели	до	4	мм;	стопорная	гайка	не	требуется.

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL16/KM20/A	 	 16	мм

AL21/KM20/A	 	 21	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL21/KM20/A/BL.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C	

Втулка
Прямой фитинг 

T Y P E
A P P R O V E D
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF	/	PK

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 Да	(1,1	бар	35	мин)

IP69K	 Да	(DIN	40050)

Уплотнитель ALS  – Adaptalok
Уплотнительная вставка IP67/68/69k  /  Подходит	для	кабелепроводов	стандартной	массы	PA/PI/PR	(черного	или

серого	цвета).

Материалы: ерм а иче и  а мер  /  Цвет:  е  

ALS13/F	 	 Мелкий

ALS16/F	 	 Мелкий

ALS21/F	 	 Мелкий

ALS28/C	 	 Крупный

ALS34/C	 	 Крупный

ALS42/C	 	 Крупный

ALS54/C	 	 Крупный

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	ALS13/F.
Примечание:	Втулка	вставляется	в	кабелепровод	соответствующего	типоразмера	для	повышения	степени	защиты	арматуры.

Уплотнительная вставка
Уплотнительная вставка 
IP67/68/69k 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF	/	PK

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Трехсторонняя муфта – Adaptalok
Трехсторонний фитинг PA66  /  Для	подключения	трех	гибких	гофрированных	кабелепроводов 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL131010/Y	 	 13x10x10	мм

AL161313/Y	 	 16x13x13	мм

AL211616/Y	 	 21x16x16	мм

AL282121/Y	 	 28x21x21	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL131010/Y/BL.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Трехсторонняя муфта
Трехсторонний фитинг PA66 

T Y P E
A P P R O V E D
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип FL/A – Adaptalok
Прямой поворотный фланец для монтажа на панели  /  Оснащен	торцевым	уплотнением. 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL16/FL/A	 	 16	мм

AL21/FL/A	 	 21	мм

AL28/FL/A	 	 28	мм

AL54/FL/A	 	 54	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL16/FL/A/BL.

    

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип FL/A
Прямой поворотный фланец для 
монтажа на панели 
 

Тип FL/C90 – Adaptalok
Угловой поворотный фитинг 90° с фланцем для монтажа на панели  /  Для	монтажа	на	панели	через	2	

отверстия;	оснащен	торцевым	уплотнением 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL13/FL/C90	 	 13	мм

AL16/FL/C90	 	 16	мм

AL21/FL/C90	 	 21	мм

AL28/FL/C90	 	 28	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/FL/C90/BL.

Тип FL/C90
Угловой фитинг 90° 

Тип FL/90 – Adaptalok
Угловой поворотный фитинг 90° с фланцем для монтажа на панели  /  Для	монтажа	на	панели	через	4	

отверстия;	оснащен	торцевым	уплотнением 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL34/FL/C90	 	 34	мм

AL42/FL/C90	 	 42	мм

AL54/FL/C90	 	 54	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL34/FL/C90/BL.

Тип FL/90
Угловой фитинг 90° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C
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Тип FL/45 – Adaptalok
Прямой поворотный фланец 45° для монтажа на панели  /  Оснащен	торцевым	уплотнением 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

AL16/FL/45	 16	мм

AL21/FL/45	 21	мм

AL28/FL/45	 28	мм

AL54/FL/45	 54	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL16/FL/45/BL.

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Поворотная муфта – Adaptalok
Прямая поворотная муфта PA66  /  Для	подключения	двух	гибких	гофрированных	кабелепроводов 

Материалы: иами  не н    а мини   /  Цвет:  черн  L

AL13/A/U/BL	 	13	мм

AL16/A/U/BL	 	16	мм

AL21/A/U/BL	 	21	мм

AL28/A/U/BL	 	28	мм

AL34/A/U/BL	 	34	мм

AL42/A/U/BL	 	42	мм

AL54/A/U/BL	 	54	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	AL13/A/U/BL.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Поворотная муфта
Прямая поворотная муфта PA66 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип FL/45
Угловой поворотный фланец 45° 
для монтажа на панели 
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип SA – Adaptalok
Прямой фитинг – поворотный с наружной резьбой  /  Для	присоединения	к	ниппелям	и	вставки	в	выбивные	отверстия	

со	стопорной	гайкой.	Стопорные	гайки	заказываются	отдельно.

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/SA	 	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/SA	 13	мм	 PG9

AL16/M16/SA	 	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/SA	 16	мм	 PG11

AL21/M20/SA	 	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/SA	 21	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/SA	 21	мм	 PG16

AL28/M25/SA		 28	мм	 M25	 AL28/PG21/SA	 28	мм	 PG21

AL34/M32/SA		 34	мм	 M32	 AL34/PG29/SA	 34	мм	 PG29

AL42/M40/SA	 	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/SA	 42	мм	 PG36

AL54/M50/SA		 54	мм	 M50	 AL54/PG48/SA	 54	мм	 PG48

AL54/M63/SA	 	 54	мм	 M63	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/SA/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SA
Прямой фитинг 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип CS90 – Adaptalok
Угловой фитинг 90° – поворотный с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	помощью	

стопорной	гайки.	Стопорные	гайки	заказываются	отдельно.

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/CS90	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/CS90	 13	мм	 PG9

AL16/M16/CS90	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/CS90	 16	мм	 PG11

AL21/M20/CS90	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/CS90	 21	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/CS90	 21	мм	 PG16

AL28/M25/CS90	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/CS90	 28	мм	 PG21

AL34/M32/CS90	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/CS90	 34	мм	 PG29

AL42/M40/CS90	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/CS90	 42	мм	 PG36

AL54/M50/CS90	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/CS90	 54	мм	 PG48

AL54/M63/CS90	 54	мм	 M63	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/CS90/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип CS90
Угловой фитинг  
90° 
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип S45 – Adaptalok
Угловой фитинг 45° – поворотный с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	помощью	

стопорной	гайки.	Стопорные	гайки	заказываются	отдельно.

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/S45	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/S45	 13	мм	 PG9

AL16/M16/S45	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/S45	 16	мм	 PG11

AL21/M20/S45	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/S45	 21	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/S45	 21	мм	 PG16

AL28/M25/S45	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/S45	 28	мм	 PG21

AL34/M32/S45	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/S45	 34	мм	 PG29

AL42/M40/S45	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/S45	 42	мм	 PG36

AL54/M50/S45	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/S45	 54	мм	 PG48

AL54/M63/S45		 54	мм	 M63	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/S45/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип S45
Угловой фитинг 45° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип SFA – Adaptalok
Прямой фитинг – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/SFA		 13	мм	 M16	 AL13/PG9/SFA	 13	мм	 PG9

AL16/M16/SFA		 16	мм	 M16	 AL16/PG11/SFA	 16	мм	 PG11

AL21/M20/SFA	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/SFA	 21	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/SFA	 21	мм	 PG16

AL28/M25/SFA	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/SFA	 28	мм	 PG21

AL34/M32/SFA	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/SFA	 34	мм	 PG29

AL42/M40/SFA	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/SFA	 42	мм	 PG36

AL54/M50/SFA	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/SFA	 54	мм	 PG48

AL54/M63/SFA		 54	мм	 M63	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/SFA/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SFA
Прямой фитинг
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

и ем  неме а иче и  а е е р
и  9  и 4   

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Тип CSF90 – Adaptalok
Угловой фитинг 90° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	

арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/CSF90	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/CSF90	 13	мм	 PG9

AL16/M16/CSF90	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/CSF90	 16	мм	 PG11

AL21/M20/CSF90	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/CSF90	 16	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/CSF90	 21	мм	 PG16

AL28/M25/CSF90	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/CSF90	 28	мм	 PG21

AL34/M32/CSF90	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/CSF90	 34	мм	 PG29

AL42/M40/CSF90	 42	мм	 M40	 AL42/PG36/CSF90	 42	мм	 PG36

AL54/M50/CSF90	 54	мм	 M50	 AL54/PG48/CSF90	 54	мм	 PG48

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/CSF90/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип CSF90
Угловой фитинг 90° 

Тип SF45 – Adaptalok
Угловой фитинг 45° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	

арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни  /  Цвет: черн  L  ер  R

 

AL13/M16/SF45	 13	мм	 M16	 AL13/PG9/SF45	 13	мм	 PG9

AL16/M16/SF45	 16	мм	 M16	 AL16/PG11/SF45	 16	мм	 PG11

AL21/M20/SF45	 21	мм	 M20	 AL21/PG13/SF45	 16	мм	 PG13,5

		 	 	 		 		 AL21/PG16/SF45	 21	мм	 PG16

AL28/M25/SF45	 28	мм	 M25	 AL28/PG21/SF45	 28	мм	 PG21

AL34/M32/SF45	 34	мм	 M32	 AL34/PG29/SF45	 42	мм	 PG29

AL42/M40/SF45	 40	мм	 M40	 AL42/PG36/SF45	 48	мм	 PG36

AL54/M50/SF45	 50	мм	 M50	 AL54/PG48/SF45	 54	мм	 PG48

AL54/M63/SF45	 63	мм	 M63	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL13/M16/SF90/BL.	
Также	предлагается	коническая	резьба	NPT.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SF45
Угловой фитинг 45° 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и   U

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип A UNEF – Adaptalok
Прямой фитинг – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	круглым	соединителям	UNEF 

Материалы: иами  не н   и а мини   /  Цвет:  черн  L

 

AL13/U063/A	 	 13	мм	 5/8”	-	24	 AL21/U144/A	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AL13/U075/A	 	 13	мм	 3/4”	-	20	 AL21/U175/A	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AL13/U088/A	 	 13	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U088/A	 28	мм	 7/8”	-	20

AL16/U063/A	 	 16	мм	 5/8”	-	24	 AL28/U094/A	 28	мм	 15/16”	-	20

AL16/U075/A	 	 16	мм	 3/4”	-	20	 AL28/U100/A	 28	мм	 1”	-	20

AL16/U081/A	 	 16	мм	 13/16”	-	20	 AL28/U119/A	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AL16/U088/A	 	 16	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U138/A	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AL16/U094/A	 	 16	мм	 15/16”	-	20	 AL28/U144/A	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AL16/U100/A	 	 16	мм	 1”	-	20	 AL28/U175/A	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AL16/U119/A	 	 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AL28/U200/A	 28	мм	 2”	-	16

AL16/U131/A	 	 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AL28/U225/A	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AL21/U075/A	 	 21	мм	 3/4”	-	20	 AL34/U100/A	 34	мм	 1”	-	20

AL21/U088/A	 	 21	мм	 7/8”	-	20	 AL34/U119/A	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AL21/U094/A	 	 21	мм	 15/16”	-	20	 AL34/U144/A	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AL21/U100/A	 	 21	мм	 1”	-	20	 AL34/U175/A	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U113/A	 	 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AL34/U200/A	 34	мм	 2”	-	16

AL21/U119/A	 	 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AL42/U175/A	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U131/A	 	 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AL42/U200/A	 42	мм	 2”	-	16

AL21/U138/A	 	 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например,	AL13/U063/A,	добавляя	000620.	

Тип A UNEF
Прямой фитинг 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  9  U   

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип C90 UNEF – Adaptalok
Угловой фитинг 90° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	круглым	соединителям	UNEF 

Материалы: иами  не н   и а мини   /  Цвет:  черн  L

 

AL13/U063/C90	 13	мм	 5/8”	-	24	 AL21/U144/C90	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AL13/U075/C90	 13	мм	 3/4”	-	20	 AL21/U175/C90	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AL13/U088/C90	 13	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U088/C90	 28	мм	 7/8”	-	20

AL16/U063/C90	 16	мм	 5/8”	-	24	 AL28/U094/C90	 28	мм	 15/16”	-	20

AL16/U075/C90	 16	мм	 3/4”	-	20	 AL28/U100/C90	 28	мм	 1”	-	20

AL16/U081/C90	 16	мм	 13/16”	-	20	 AL28/U119/C90	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AL16/U088/C90	 16	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U138/C90	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AL16/U094/C90	 16	мм	 15/16”	-	20	 AL28/U144/C90	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AL16/U100/C90	 16	мм	 1”	-	20	 AL28/U175/C90	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AL16/U119/C90	 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AL28/U200/C90	 28	мм	 2”	-	16

AL16/U131/C90	 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AL28/U225/C90	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AL21/U075/C90	 21	мм	 3/4”	-	20	 AL34/U100/C90	 34	мм	 1”	-	20

AL21/U088/C90	 21	мм	 7/8”	-	20	 AL34/U119/C90	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AL21/U094/C90	 21	мм	 15/16”	-	20	 AL34/U144/C90	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AL21/U100/C90	 21	мм	 1”	-	20	 AL34/U175/C90	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U113/C90	 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AL34/U200/C90	 34	мм	 2”	-	16

AL21/U119/C90	 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AL42/U175/C90	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U131/C90	 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AL42/U200/C90	 42	мм	 2”	-	16

AL21/U138/C90	 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например,	AL13/U065/C90,	добавляя	000620.	

Тип C90 UNEF
Угловой фитинг  
90° 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  4  U   

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP68		 Да	+	уплотнитель	ALS

IP69K	 Да	+	уплотнитель	ALS	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип 45 UNEF – Adaptalok
Угловой фитинг 45° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	подключения	к	круглым	соединителям	UNEF

Материалы: иами  не н   и а мини   /  Цвет:  черн  L

 

AL13/U063/45		 13	мм	 5/8”	-	24	 AL21/U144/45	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AL13/U075/45		 13	мм	 3/4”	-	20	 AL21/U175/45	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AL13/U088/45		 13	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U088/45	 28	мм	 7/8”	-	20

AL16/U063/45		 16	мм	 5/8”	-	24	 AL28/U094/45	 28	мм	 15/16”	-	20

AL16/U075/45		 16	мм	 3/4”	-	20	 AL28/U100/45	 28	мм	 1”	-	20

AL16/U081/45		 16	мм	 13/16”	-	20	 AL28/U119/45	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AL16/U088/45		 16	мм	 7/8”	-	20	 AL28/U138/45	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AL16/U094/45		 16	мм	 15/16”	-	20	 AL28/U144/45	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AL16/U100/45		 16	мм	 1”	-	20	 AL28/U175/45	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AL16/U119/45		 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AL28/U200/45	 28	мм	 2”	-	16

AL16/U131/45		 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AL28/U225/45	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AL21/U075/45		 21	мм	 3/4”	-	20	 AL34/U100/45	 34	мм	 1”	-	20

AL21/U088/45		 21	мм	 7/8”	-	20	 AL34/U119/45	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AL21/U094/45		 21	мм	 15/16”	-	20	 AL34/U144/45	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AL21/U100/45		 21	мм	 1”	-	20	 AL34/U175/45	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U113/45		 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AL34/U200/45	 34	мм	 2”	-	16

AL21/U119/45		 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AL42/U175/45	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AL21/U131/45		 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AL42/U200/45	 42	мм	 2”	-	16

AL21/U138/45	 	 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например,	AL13/U065/45,	добавляя	000620.

Тип 45 UNEF
Угловой фитинг 45° 
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Тип Jumbo SK
Комплект уплотнителей  /  Для	использования	с	фитингами	Jumbo	с	целью	обеспечения	защиты	IP65.	В	комплект	входит	

две	уплотняющие	шайбы	и	кольцо. 

Материалы: ре ина  /  Цвет:  черн  L

SK80	 	 80	мм

SK106	 	 106	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	SK80/BL.	
Тип Jumbo SK
Комплект уплотнителей 

и ем  неме а иче и  а е е р
и   L/    / и   

		

Тип	PA	/	PI	/	PR	80/106

IP40		 Да

IP65		 Да	+	уплотнитель	SK

IP68		 –

IP69K	 –

Тип Jumbo FL/A – Adaptalok
Прямой поворотный фланец для монтажа на панели

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

ADC80/FL/A	 	 80	мм

ADC106/FL/A	 	 106	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	ADC80/FL/A/BL.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип Jumbo FL/A
Прямой поворотный фланец для  
монтажа на панели 

8

A	 60	мм	 74	мм

B	 80	мм	 108	мм

C	 98	мм	 126	мм

D	 52,5	мм	 52,5	мм

Eø	 7	мм	 7	мм

F	 106	мм	 132	мм

888

Втулка (опционально)
для IP65 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и   L/9   

		

Тип	PA	/	PI	/	PR	80/106

IP40		 Да

IP65		 Да	+	уплотнитель	SK

IP68		 –

IP69K	 –

Тип Jumbo FL/90 – Adaptalok
Фланец 90° Jumbo

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

ADC80/FL/90	 	 80	мм

ADC106/FL/90		 106	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	ADC80/FL/90/BL.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип Jumbo FL/90
Фланец 90° Jumbo 

8

A	 60	мм	 74	мм

B	 80	мм	 108	мм

C	 98	мм	 126	мм

D	 128	мм	 166	мм

Eø	 110,5	мм	 144	мм

F	 7	мм	 7	мм

Втулка (опционально)
для IP65 

Уплотнитель для IP65 
(опционально) 



2/2     Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114

и ем  неме а иче и  а е е р
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Встроенный торцевой уплотнитель 

гарантированно подходит для фитинга; 

его нельзя потерять или неправильно 

установить. Сборка не требуется.

Яркие вставки из эластомера –

3 наглядные опорные точки.

Внутренний уплотнитель из эластомера

гарантированно подходит для фитинга; его 

нельзя потерять или неправильно установить.

Сборка не требуется; кабель защищен.

Данные по резьбе: размер резьбы

четко обозначен на

резьбе фитинга.

Конструкция фиксатора не зависит от шага гофра, обеспечивая 

надежное крепление кабелепроводов с мелким и крупным шагом.

Яркие отметки из эластомера возле пазов 

облегчают установку.

Типоразмер кабелепровода

четко обозначен на фитинге.
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и ем  неме а иче и  а е е р
и     T ™

Тип A
Прямой фитинг
 

Тип A – Adaptalok ATS™

Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	гайкой.

Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   а мер

 

AT13/M16/A		 13	мм	 M16	 AT13/PF038/A	 13	мм	 3/8”	 AT13/038/A	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/A		 16	мм	 M16	 AT16/PF038/A	 16	мм	 3/8”	 AT16/038/A	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/A		 16	мм	 M20	 AT16/PF050/A	 16	мм	 1/2”	 AT16/050/A	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/A		 21	мм	 M20	 AT21/PF050/A	 21	мм	 1/2”	 AT21/050/A	 21	мм	 1/2”

AT21/M25/A		 21	мм	 M25	 		 		 		 		 		 	

AT28/M25/A		 28	мм	 M25	 AT28/PF075/A	 28	мм	 3/4”	 AT28/075/A	 28	мм	 3/4”

AT28/M32/A		 28	мм	 M32	 		 		 		 		 		 	

AT34/M32/A	 34	мм	 M32	 AT34/PF100/A	 34	мм	 1”	 AT34/100/A	 34	мм	 1”

AT34/M40/A	 34	мм	 M40	 		 		 		 		 		 	

AT42/M40/A		 42	мм	 M40	 AT42/PF125/A	 42	мм	 1	1/4”	 AT42/125/A	 42	мм	 1	1/4”

AT42/M50/A		 42	мм	 M50	 		 		 		 		 		 	

AT48/M50/A		 48	мм	 M50	 AT48/PF150/A	 48	мм	 1	1/2”	 AT48/150/A	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/A	 54	мм	 M50	 		 		 		 		 		 	

AT54/M63/A		 54	мм	 M63	 AT54/PF200/A	 48	мм	 2”	 AT54/200/A	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/M20/A/BLY.	

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип A – Adaptalok ATS™

Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	гайкой.

Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R  / ини   а мер

AT13/M16/A	 13	мм	 M16	 AT13/038/A	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/A	 16	мм	 M16	 AT16/038/A	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/A	 16	мм	 M20	 AT16/050/A	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/A	 21	мм	 M20	 AT21/050/A	 21	мм	 1/2”

AT21/M25/A	 21	мм	 M25

AT28/M25/A	 28	мм	 M25	 AT28/075/A	 28	мм	 3/4”

AT28/M32/A	 28	мм	 M32

AT34/M32/A	 34	мм	 M32	 AT34/100/A	 34	мм	 1”

AT34/M40/A	 34	мм	 M40

AT42/M40/A	 42	мм	 M40	 AT42/125/A	 42	мм	 1	1/4”

AT42/M50/A	 42	мм	 M50

AT48/M50/A	 48	мм	 M50	 AT48/150/A	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/A	 54	мм	 M50

AT54/M63/A	 	 54	мм	 M63	 AT54/200/A	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/M20/A/BLB.

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип A
Прямой фитинг
 



2/2     Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

и ем  неме а иче и  а е е р
и  9    T ™

Тип C90 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 90° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	 вставки	 в	 выбивные	 отверстия	 со	 стопорной

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   а мер

 

AT13/M16/C90		 13	мм	 M16	 AT13/PF038/C90	 13	мм	 3/8”	 AT13/038/C90	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/C90		 16	мм	 M16	 AT16/PF038/C90	 16	мм	 3/8”	 AT16/038/C90	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/C90		 16	мм	 M20	 AT16/PF050/C90	 16	мм	 1/2”	 AT16/050/C90	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/C90	 21	мм	 M20	 AT21/PF050/C90	 21	мм	 1/2”	 AT21/050/C90	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/C90	 28	мм	 M25	 AT28/PF075/C90	 28	мм	 3/4”	 AT28/075/C90	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/C90	 34	мм	 M32	 AT34/PF100/C90	 34	мм	 1”	 AT34/100/C90	 34	мм	 1”

AT42/M40/C90	 42	мм	 M40	 AT42/PF125/C90	 42	мм	 1	1/4”	 AT42/125/C90	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/C90	 48	мм	 M50	 AT48/PF150/C90	 48	мм	 1	1/2”	 AT48/150/C90	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/C90	 54	мм	 M50	 AT54/PF150/C90	 54	мм	 1	1/2”	 AT54/150/C90	 54	мм	 1	1/2”

AT54/M63/C90		 54	мм	 M63	 AT54/PF200/C90	 54	мм	 2”	 AT54/200/C90	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/M20/C90/BLY.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип C90
Угловой фитинг 90° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип C90 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 90° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	 вставки	 в	 выбивные	 отверстия	 со	 стопорной

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R  / ини   а мер

AT13/M16/C90	 13	мм	 M16	 AT13/PF038/C90	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/C90	 16	мм	 M16	 AT16/PF038/C90	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/C90	 16	мм	 M20	 AT16/PF050/C90	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/C90	 21	мм	 M20	 AT21/PF050/C90	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/C90	 28	мм	 M25	 AT28/PF075/C90	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/C90	 34	мм	 M32	 AT34/PF100/C90	 34	мм	 1”

AT42/M40/C90	 42	мм	 M40	 AT42/PF125/C90	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/C90	 48	мм	 M50	 AT48/PF150/C90	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/C90	 54	мм	 M50	 AT54/PF150/C90	 54	мм	 1	1/2”

AT54/M63/C90	 54	мм	 M63	 AT54/PF200/C90	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/M20/C90/BLB.

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип C90
Угловой фитинг 90°
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип 45
Угловой фитинг 45° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип 45 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 45° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	 вставки	 в	 выбивные	 отверстия	 со	 стопорной

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R  / ини   а мер

AT13/M16/45	 	 13	мм	 M16	 AT13/PF038/45	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/45	 	 16	мм	 M16	 AT16/PF038/45	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/45	 	 16	мм	 M20	 AT16/PF050/45	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/45	 	 21	мм	 M20	 AT21/PF050/45	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/45	 	 28	мм	 M25	 AT28/PF075/45	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/45	 	 34	мм	 M32	 AT34/PF100/45	 34	мм	 1”

AT42/M40/45	 	 42	мм	 M40	 AT42/PF125/45	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/45	 	 48	мм	 M50	 AT48/PF150/45	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/45	 	 54	мм	 M50

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT54/M50/45/BLB.

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип 45
Угловой фитинг 45° 

Тип 45 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 45° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	 вставки	 в	 выбивные	 отверстия	 со	 стопорной

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	в	комплект	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   а мер

 

AT13/M16/45		 13	мм	 M16	 AT13/PF038/45	 13	мм	 3/8”	 AT13/038/45	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/45		 16	мм	 M16	 AT16/PF038/45	 16	мм	 3/8”	 AT16/038/45	 16	мм	 3/8”

AT16/M20/45		 16	мм	 M20	 AT16/PF050/45	 16	мм	 1/2”	 AT16/050/45	 16	мм	 1/2”

AT21/M20/45		 21	мм	 M20	 AT21/PF050/45	 21	мм	 1/2”	 AT21/050/45	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/45		 28	мм	 M25	 AT28/PF075/45	 28	мм	 3/4”	 AT28/075/45	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/45		 34	мм	 M32	 AT34/PF100/45	 34	мм	 1”	 AT34/100/45	 34	мм	 1”

AT42/M40/45		 42	мм	 M40	 AT42/PF125/45	 42	мм	 1	1/4”	 AT42/125/45	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/45		 48	мм	 M50	 AT48/PF150/45	 48	мм	 1	1/2”	 AT48/150/45	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/45	 	 54	мм	 M50	 				 		 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT54/M50/45/BLY.	
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип CS90 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 90° – поворотный с наружной резьбой  /  Для	для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	

Стопорные	гайки	заказываются	отдельно. 

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/CS90	 13	мм	 M16	 AT13/038/CS90	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/CS90	 16	мм	 M16	 AT16/038/CS90	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/CS90	 21	мм	 M20	 AT21/050/CS90	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/CS90	 28	мм	 M25	 AT28/075/CS90	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/CS90	 34	мм	 M32	 AT34/100/CS90	 34	мм	 1”

AT42/M40/CS90	 42	мм	 M40	 AT42/125/CS90	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/CS90	 48	мм	 M50	 AT48/150/CS90	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/CS90	 54	мм	 M50	 AT54/150/CS90	 54	мм	 1	1/2”

AT54/M63/CS90	 54	мм	 M63	 AT54/200/CS90	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT16/M16/CS90/BLB.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип CS90
Угловой фитинг 90°
 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип SA – Adaptalok ATS™

Прямой фитинг – металлический, поворотный с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	

отверстия.	Стопорные	гайки	заказываются	отдельно. 

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/SA	 	 13	мм	 M16	 AT13/038/SA	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/SA	 	 16	мм	 M16	 AT16/038/SA	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/SA	 	 21	мм	 M20	 AT21/050/SA	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/SA	 	 28	мм	 M25	 AT28/075/SA	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/SA	 	 34	мм	 M32	 AT34/100/SA	 34	мм	 1”

AT42/M40/SA	 	 42	мм	 M40	 AT42/125/SA	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/SA	 	 48	мм	 M50	 AT48/150/SA	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/SA	 	 54	мм	 M50	 AT54/150/SA	 54	мм	 1	1/2”

AT54/M63/SA	 	 54	мм	 M63	 AT54/200/SA	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT16/M16/SA/BLB.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SA
Прямой фитинг
 

и ем  неме а иче и  а е е р
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип S45 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 45° – поворотный с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	Стопорные	

гайки	заказываются	отдельно. 

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/S45	 13	мм	 M16	 AT13/038/S45	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/S45	 16	мм	 M16	 AT16/038/S45	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/S45	 21	мм	 M20	 AT21/050/S45	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/S45	 28	мм	 M25	 AT28/075/S45	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/S45	 34	мм	 M32	 AT34/100/S45	 34	мм	 1”

AT42/M40/S45	 42	мм	 M40	 AT42/125/S45	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/S45	 48	мм	 M50	 AT48/150/S45	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/S45	 54	мм	 M50	 AT54/150/S45	 54	мм	 1	1/2”

AT54/M63/S45		 54	мм	 M63	 AT54/200/S45	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT54/M63/S45/BLB.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип S45
Угловой фитинг 45°
 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип SFA – Adaptalok ATS™

Прямой фитинг – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/SFA		 13	мм	 M16	 AT13/038/SFA	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/SFA		 16	мм	 M16	 AT16/038/SFA	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/SFA	 21	мм	 M20	 AT21/050/SFA	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/SFA	 28	мм	 M25	 AT28/075/SFA	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/SFA	 34	мм	 M32	 AT34/100/SFA	 34	мм	 1”

AT42/M40/SFA	 42	мм	 M40	 AT42/125/SFA	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/SFA	 48	мм	 M50	 AT48/150/SFA	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/SFA	 54	мм	 M50	 		 		 	

AT54/M63/SFA		 54	мм	 M63	 AT54/200/SFA	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT54/M63/SFA/BLB.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SFA
Прямой фитинг 

и ем  неме а иче и  а е е р
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип SF45 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 45° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	

арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/SF45	 13	мм	 M16	 AT13/038/SF45	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/SF45	 16	мм	 M16	 AT16/038/SF45	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/SF45	 21	мм	 M20	 AT21/050/SF45	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/SF45	 28	мм	 M25	 AT28/075/SF45	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/SF45	 34	мм	 M32	 AT34/100/SF45	 34	мм	 1”

AT42/M40/SF45	 42	мм	 M40	 AT42/125/SF45	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/SF45	 48	мм	 M50	 AT48/150/SF45	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/SF45	 54	мм	 M50	 		 		 	

AT54/M63/SF45	 54	мм	 M63	 AT54/200/SF45	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:		
AT16/M16/SF45/BLB.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип SF45
Угловой фитинг 45°

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип CSF90 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 90° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	иной	арматуре

Материалы: иами  не н   ре а и  ни е ир анн  а ни/ П

Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

 

AT13/M16/CSF90	 13	мм	 M16	 AT13/038/CSF90	 13	мм	 3/8”

AT16/M16/CSF90	 16	мм	 M16	 AT16/038/CSF90	 16	мм	 3/8”

AT21/M20/CSF90	 21	мм	 M20	 AT21/050/CSF90	 21	мм	 1/2”

AT28/M25/CSF90	 28	мм	 M25	 AT28/075/CSF90	 28	мм	 3/4”

AT34/M32/CSF90	 34	мм	 M32	 AT34/100/CSF90	 34	мм	 1”

AT42/M40/CSF90	 42	мм	 M40	 AT42/125/CSF90	 42	мм	 1	1/4”

AT48/M50/CSF90	 48	мм	 M50	 AT48/150/CSF90	 48	мм	 1	1/2”

AT54/M50/CSF90	 54	мм	 M50	 		 		 	

AT54/M63/CSF90	 54	мм	 M63	 AT54/200/CSF90	 54	мм	 2”

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT16/M16/

CSF90/BLB.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип CSF90
Угловой фитинг 90°

и ем  неме а иче и  а е е р
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип UNEF SFA – Adaptalok ATS™

Прямой фитинг – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	подключения	к	круглым	соединителям	UNEF

Материалы: иами  не н   и а мини / П  /  Цвет:  черн  L / е   ини   

а мер

 

AT13/U063/SFA	 13	мм	 5/8”	-	24	 AT21/U144/SFA	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AT13/U075/SFA	 13	мм	 3/4”	-	20	 AT21/U175/SFA	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AT13/U088/SFA	 13	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U088/SFA	 28	мм	 7/8”	-	20

AT16/U063/SFA	 16	мм	 5/8”	-	24	 AT28/U094/SFA	 28	мм	 15/16”	-	20

AT16/U075/SFA	 16	мм	 3/4”	-	20	 AT28/U100/SFA	 28	мм	 1”	-	20

AT16/U081/SFA	 16	мм	 13/16”	-	20	 AT28/U119/SFA	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AT16/U088/SFA	 16	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U138/SFA	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AT16/U094/SFA	 16	мм	 15/16”	-	20	 AT28/U144/SFA	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AT16/U100/SFA	 16	мм	 1”	-	20	 AT28/U175/SFA	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AT16/U119/SFA	 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AT28/U200/SFA	 28	мм	 2”	-	16

AT16/U131/SFA	 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AT28/U225/SFA	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AT21/U075/SFA	 21	мм	 3/4”	-	20	 AT34/U100/SFA	 34	мм	 1”	-	20

AT21/U088/SFA	 21	мм	 7/8”	-	20	 AT34/U119/SFA	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AT21/U094/SFA	 21	мм	 15/16”	-	20	 AT34/U144/SFA	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AT21/U100/SFA	 21	мм	 1”	-	20	 AT34/U175/SFA	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U113/SFA	 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AT34/U200/SFA	 34	мм	 2”	-	16

AT21/U119/SFA	 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AT42/U175/SFA	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U131/SFA	 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AT42/U200/SFA	 42	мм	 2”	-	16

AT21/U138/SFA		 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:		
AT16/U063/SFA/BLB.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип UNEF SFA
Прямой фитинг
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип UNEF CSF90 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 90° – поворотный, со внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	круглым	соединителям	UNEF

Материалы: иами  не н   и а мини / П  /  Цвет:  черн  L / е   ини   

а мер

 

AT13/U063/CSF90	 13	мм	 5/8”	-	24	 AT21/U144/CSF90	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AT13/U075/CSF90	 13	мм	 3/4”	-	20	 AT21/U175/CSF90	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AT13/U088/CSF90	 13	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U088/CSF90	 28	мм	 7/8”	-	20

AT16/U063/CSF90	 16	мм	 5/8”	-	24	 AT28/U094/CSF90	 28	мм	 15/16”	-	20

AT16/U075/CSF90	 16	мм	 3/4”	-	20	 AT28/U100/CSF90	 28	мм	 1”	-	20

AT16/U081/CSF90	 16	мм	 13/16”	-	20	 AT28/U119/CSF90	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AT16/U088/CSF90	 16	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U138/CSF90	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AT16/U094/CSF90	 16	мм	 15/16”	-	20	 AT28/U144/CSF90	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AT16/U100/CSF90	 16	мм	 1”	-	20	 AT28/U175/CSF90	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AT16/U119/CSF90	 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AT28/U200/CSF90	 28	мм	 2”	-	16

AT16/U131/CSF90	 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AT28/U225/CSF90	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AT21/U075/CSF90	 21	мм	 3/4”	-	20	 AT34/U100/CSF90	 34	мм	 1”	-	20

AT21/U088/CSF90	 21	мм	 7/8”	-	20	 AT34/U119/CSF90	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AT21/U094/CSF90	 21	мм	 15/16”	-	20	 AT34/U144/CSF90	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AT21/U100/CSF90	 21	мм	 1”	-	20	 AT34/U175/CSF90	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U113/CSF90	 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AT34/U200/CSF90	 34	мм	 2”	-	16

AT21/U119/CSF90	 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AT42/U175/CSF90	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U131/CSF90	 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AT42/U200/CSF90	 42	мм	 2”	-	16

AT21/U138/CSF90	 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:		
AT16/U063/CSF90/BLB.	

Тип UNEF CSF90
Угловой фитинг 90°

и ем  неме а иче и  а е е р
и  U  9    T ™

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C
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Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип UNEF SF45 – Adaptalok ATS™

Угловой фитинг 45° – поворотный, с внутренней резьбой  /  Для	подключения	к	круглым	соединителям	UNEF

Материалы: иами  не н   и а мини / П  /  Цвет:  черн  L / е   ини   

а мер

 

AT13/U063/SF45	 13	мм	 5/8”	-	24	 AT21/U144/SF45	 21	мм	 1	7/16”	-	18

AT13/U075/SF45	 13	мм	 3/4”	-	20	 AT21/U175/SF45	 21	мм	 1	3/4”	-	18

AT13/U088/SF45	 13	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U088/SF45	 28	мм	 7/8”	-	20

AT16/U063/SF45	 16	мм	 5/8”	-	24	 AT28/U094/SF45	 28	мм	 15/16”	-	20

AT16/U075/SF45	 16	мм	 3/4”	-	20	 AT28/U100/SF45	 28	мм	 1”	-	20

AT16/U081/SF45	 16	мм	 13/16”	-	20	 AT28/U119/SF45	 28	мм	 1	3/16”	-	18

AT16/U088/SF45	 16	мм	 7/8”	-	20	 AT28/U138/SF45	 28	мм	 1	3/8”	-	18

AT16/U094/SF45	 16	мм	 15/16”	-	20	 AT28/U144/SF45	 28	мм	 1	7/16”	-	18

AT16/U100/SF45	 16	мм	 1”	-	20	 AT28/U175/SF45	 28	мм	 1	3/4”	-	18

AT16/U119/SF45	 16	мм	 1	3/16”	-	18	 AT28/U200/SF45	 28	мм	 2”	-	16

AT16/U131/SF45	 16	мм	 1	5/16”	-	18	 AT28/U225/SF45	 28	мм	 2	1/4”	-	16

AT21/U075/SF45	 21	мм	 3/4”	-	20	 AT34/U100/SF45	 34	мм	 1”	-	20

AT21/U088/SF45	 21	мм	 7/8”	-	20	 AT34/U119/SF45	 34	мм	 1	3/16”	-	18

AT21/U094/SF45	 21	мм	 15/16”	-	20	 AT34/U144/SF45	 34	мм	 1	7/16”	-	18

AT21/U100/SF45	 21	мм	 1”	-	20	 AT34/U175/SF45	 34	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U113/SF45	 21	мм	 1	1/8”	-	18	 AT34/U200/SF45	 34	мм	 2”	-	16

AT21/U119/SF45	 21	мм	 1	3/16”	-	18	 AT42/U175/SF45	 42	мм	 1	3/4”	-	18

AT21/U131/SF45	 21	мм	 1	5/16”	-	18	 AT42/U200/SF45	 42	мм	 2”	-	16

AT21/U138/SF45	 21	мм	 1	3/8”	-	18	 		 		 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:		
AT16/U063/SF45/BLB.	

и ем  неме а иче и  а е е р
и  U  4    T ™

Тип UNEF SF45
Угловой фитинг 45° 

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
П р ная м а и и ин  я м н а а на ане и  и  

L/    T ™

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Поворотная муфта – Adaptalok ATS™

Прямая поворотная муфта PA66  /  Для	подключения	к	гибкому	гофрированному	кабелепроводу

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет:  черн  L / е   ини   а мер

AT13/A/U	 	 13	мм	

AT16/A/U	 	 13	мм	

AT21/A/U	 	 13	мм	

AT28/A/U	 	 16	мм	

AT34/A/U	 	 16	мм	

AT42/A/U	 	 16	мм	

AT48/A/U	 	 16	мм	

AT54/A/U	 	 16	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/A/U/BLB.	

	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Поворотная муфта
Прямой фитинг PA66

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Фитинг для монтажа на панели FL/A – Adaptalok ATS™

Прямой поворотный фланец для монтажа на панели  /  Оснащен	торцевым	уплотнением. 

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

AT21/FL/A	 	 21	мм

AT28/FL/A	 	 28	мм

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/FL/A/BLB.	

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Фланец для монтажа на панели 
FL/A
Прямой поворотный фланец для 
монтажа на панели 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и ин  я м н а а на ане и и  L/ 9  и L4   

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Фитинг для монтажа на панели тип FL/C90 – Adaptalok ATS™

Угловой поворотный фитинг 90° с фланцем для монтажа на панели  /  Для	монтажа	на	панели	через	2	

отверстия;	оснащен	торцевым	уплотнением

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

AT13/FL/C90	 	 13	мм	

AT16/FL/C90	 	 16	мм	

AT21/FL/C90	 	 21	мм	

AT28/FL/C90	 	 28	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/FL/C90/BLB.	

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Фитинг для монтажа на панели, тип FL45 – Adaptalok ATS™

Угловой поворотный фитинг 45° с фланцем для монтажа на панели  /  Оснащен	торцевым	уплотнением 

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет: черн  L  ер  R / е   ини   а мер

AT16/FL/45	 	 16	мм	

AT21/FL/45	 	 21	мм	

AT28/FL/45	 	 28	мм	

AT54/FL/45	 	 54	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT21/FL/45/BLB.	

Фитинг для монтажа на панели, 
тип FL45
Угловой фитинг 45°

Фитинг для монтажа на панели 
тип FL/C90 
Угловой фитинг 90°
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  T   T ™

Тип T – Adaptalok ATS™

3-ходовой Т-образный разветвитель  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  

R / е   ини   а мер

 

  

	 	 AT211316/T		 74,2	мм		 132,2	мм		 21	мм		 13	мм		 16	мм

	 	 AT211321/T		 74,2	мм		 127,9	мм	 21	мм		 13	мм		 21	мм

	 	 AT211613/T	 79,2	мм		 127,2	мм		 21	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 AT211616/T		 79,2	мм		 132,2	мм		 21	мм		 16	мм		 16	мм

	 	 AT211621/T	 79,2	мм		 127,9	мм		 21	мм		 16	мм		 21	мм

	 	 AT212113/T		 77,2	мм		 127,9	мм		 21	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 AT211616/T	 77,2	мм			 127,9	мм	 21	мм	 16	мм	 16	мм

  AT212121/T		 77,2	мм		 127,9	мм		 21	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 AT281321/T	 92,4	мм		 135,2	мм		 28	мм		 13	мм		 21	мм

	 	 AT281328/T		 88,0	мм		 135,2	мм		 28	мм		 13	мм		 28	мм

	 	 AT281621/T	 92,4	мм		 139,8	мм	 28	мм		 16	мм		 21	мм

	 	 AT281628/T		 88,0	мм		 139,8	мм		 28	мм		 16	мм		 28	мм

	 	 AT282121/T	 92,4	мм		 143,5	мм		 28	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 AT282128/T		 88,0	мм		 143,5	мм		 28	мм		 21	мм		 28	мм

	 	 AT282828/T	 88,0	мм		 134,2	мм		 28	мм		 28	мм		 28	мм

	 	 AT341634/T		 90,0	мм		 145,1	мм		 34	мм		 16	мм		 34	мм

	 	 AT342128/T	 100,5	мм		 155,6	мм		 34	мм		 21	мм		 28	мм

	 	 AT342134/T		 90,0	мм			 155,6	мм		 34	мм		 21	мм		 34	мм

	 	 AT343434/T		 90,0	мм			 145,1	мм		 34	мм		 34	мм		 34	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT211316/T/BLY.

		
Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

C D

E

E

E

E

B

B

DC

C D

D
C

A

A

C D

E

E

E

E

B

B

DC

C D

D
C

A

A

Тип T 
3-ходовой Т-образный 
разветвитель

	 	 AT281321/T	 92,4 мм 	 135,2 мм 	 28 мм 	 13 мм 	 21 мм	 13	 13	 	 AT281321/T	 92,4	 	 AT281321/T	 92,4 	 28	 135,2 	 21

	 74,2 мм 	 132,2 мм 	 21 мм 	 13 мм 	 16 мм	 13	 	 AT211316/T 	 74,2	 74,2 	 21	 21	 132,2 	 16

	 90,0 мм 	 145,1 мм 	 34 мм 	 16 мм 	 34 мм	 16	 	 AT341634/T 	 90,0	 90,0 	 34	 145,1	 145,1 	 34

8
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и ем  неме а иче и  а е е р
и     T ™

Тип Y – Adaptalok ATS™

3-ходовой Т-образный разветвитель  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  

R / е   ини   а мер

 

  

	 	 AT282113/Y		 107,1	мм		 117,8	мм		 28	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 AT282116/Y		 110,6	мм		 117,8	мм		 28	мм		 21	мм		 16	мм

	 	 AT282121/Y	 116,4	мм		 129,9	мм			 28	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 AT282813/Y	 108,7	мм		 124,6	мм		 28	мм		 28	мм		 13	мм

	 	 AT282816/Y	 112,2	мм		 124,6	мм			 28	мм		 28	мм		 16	мм

	 	 AT282821/Y	 116,6	мм		 124,6	мм			 28	мм		 28	мм		 21	мм

	 	 AT282828/Y		 165,0	мм		 119,0	мм		 28	мм		 28	мм		 28	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	детали	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	AT282113/Y/BLY

Тип Y
3-ходовой Т-образный 
разветвитель

		
Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PADL	/	PF

IP40		 Да

IP65		 Да

IP68		 Да	(4	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

E

E

B

B

D C

CD

D
C

A

A

E

E

B

C D

D

A

8
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и ем  неме а иче и  а е е р
и   и 9   

Тип A
Прямой фитинг 

Тип C90
Угловой фитинг 90° 

		
Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(2	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип A – Adaptaseal
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорной	гайкой.

Стопорная	гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

ASF10/M16/A	 	 10	мм	 Мелкий	 M16	 ASF10/PG9/A	 10	мм	 Мелкий	 PG9

ASF13/M16/A	 	 13	мм	 Мелкий	 M16	 ASF13/PG9/A	 13	мм	 Мелкий	 PG9

ASF16/M16/A	 	 16	мм	 Мелкий	 M16	 ASF16/PG11/A	 16	мм	 Мелкий	 PG11

ASF16/M20/A	 	 16	мм	 Мелкий	 M20	 ASF16/PG13/A	 16	мм	 Мелкий	 PG13,5

ASF21/M20/A	 	 21	мм	 Мелкий	 M20	 ASF21/PG16/A	 21	мм	 Мелкий	 PG16

ASC21/M20/A	 	 21	мм	 Крупный	 M20	 ASC21/PG16/A	 21	мм	 Крупный	 PG16

ASF28/M25/A	 	 28	мм	 Мелкий	 M25	 ASF28/PG21/A	 28	мм	 Мелкий	 PG21

ASC28/M25/A	 28	мм	 Крупный	 M25	 ASC28/PG21/A	 28	мм	 Крупный	 PG21

ASF34/M32/A	 	 34	мм	 Мелкий	 M32	 ASF34/PG29/A	 34	мм	 Мелкий	 PG29

ASC34/M32/A	 34	мм	 Крупный	 M32	 ASC34/PG29/A	 34	мм	 Крупный	 PG29

ASC42/M40/A	 42	мм	 Крупный	 M40	 ASC42/PG36/A	 42	мм	 Крупный	 PG36

ASC54/M50/A	 	 54	мм	 Крупный	 M50	 ASC54/PG48/A	 54	мм	 Крупный	 PG48

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	ASF10/M16/A/BL.
Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Тип C90 – Adaptaseal
Угловой фитинг 90° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	 вставки	 в	 выбивные	 отверстия	 со	 стопорной

гайкой.	Стопорная	гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

ASF10/M16/C90	 10	мм	 Мелкий	 M16	 ASF10/PG9/C90	 10	мм	 Мелкий	 PG9

ASF13/M16/C90	 13	мм	 Мелкий	 M16	 ASF13/PG9/C90	 13	мм	 Мелкий	 PG9

ASF16/M16/C90	 16	мм	 Мелкий	 M16	 ASF16/PG11/C90	 16	мм	 Мелкий	 PG11

ASF16/M20/C90	 16	мм	 Мелкий	 M20	 ASF16/PG13/C90	 16	мм	 Мелкий	 PG13,5

ASF21/M20/C90	 21	мм	 Мелкий	 M20	 ASF21/PG16/C90	 21	мм	 Мелкий	 PG16

ASC21/M20/C90	 21	мм	 Крупный	 M20	 ASC21/PG16/C90	 21	мм	 Крупный	 PG16

ASF28/M25/C90	 28	мм	 Мелкий	 M25	 ASF28/PG21/C90	 28	мм	 Мелкий	 PG21

ASC28/M25/C90	 28	мм	 Крупный	 M25	 ASC28/PG21/C90	 28	мм	 Крупный	 PG21

ASF34/M32/C90	 34	мм	 Мелкий	 M32	 ASF34/PG29/C90	 34	мм	 Мелкий	 PG29

ASC34/M32/C90	 34	мм	 Крупный	 M32	 ASC34/PG29/C90	 34	мм	 Крупный	 PG29

ASC42/M40/C90	 42	мм	 Крупный	 M40	 ASC42/PG36/C90	 42	мм	 Крупный	 PG36

ASC54/M50/C90	 54	мм	 Крупный	 M50	 ASC54/PG48/C90	 54	мм	 Крупный	 PG48

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	ASF10/M16/C90/BL.
Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66	 Да

IP67	 Да

IP68	 Да	(2	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  L 9 / L9  и T  

		
Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(2	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Тип FLC90/FL90 – Adaptaseal
Угловой поворотный фитинг 90° с фланцем для монтажа на панели  /  Для	монтажа	на	панели	через	2/4	

отверстия;	оснащен	торцевым	уплотнением

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

ASF13/FL/C90		 13	мм	 Мелкий

ASF16/FL/C90		 16	мм	 Мелкий

ASF21/FL/C90		 21	мм	 Мелкий

ASC21/FL/C90	 21	мм	 Крупный

ASF28/FL/C90		 28	мм	 Мелкий

ASC28/FL/C90	 28	мм	 Крупный

ASF34/FL/90*		 34	мм	 Мелкий

ASC34/FL/90*		 34	мм	 Крупный

ASC42/FL/90*		 42	мм	 Крупный

ASC54/FL/90*	 	 54	мм	 Крупный

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	ASF13/FL/C90/BL.	

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Тип FLC90/FL90
Угловой фитинг 90° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип T – Adaptaseal
T-образный разветвитель с инспекционной крышкой  /  Для	присоединения	к	гибкому	гофрированному	

кабелепроводу

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

ASF10X3/T	 	 10	мм	 Мелкий	 M10

ASF13X3/T	 	 13	мм	 Мелкий	 M13

ASF16X3/T	 	 16	мм	 Мелкий	 M16

ASF21X3/T	 	 21	мм	 Мелкий	 M21

ASC21X3/T	 	 21	мм	 Крупный	 M21

ASF28X3/T	 	 28	мм	 Мелкий	 M28

ASC28X3/T	 	 28	мм	 Крупный	 M28

ASF34X3/T	 	 34	мм	 Мелкий	 M34

ASC34X3/T	 	 34	мм	 Крупный	 M34

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	ASF10X3/T/BL.	

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Тип T
T-образный разветвитель с 
инспекционной крышкой 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  R  и   

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип RK – Adaptaseal
Редукционный комплект  /  Для	присоединения	к	кабелепроводу	меньшего	типоразмера

Материалы: иами  не н   и не рен ая ре ина  /  Цвет:  черн  L

 
8

10	мм	 Мелкий	 		 		 			 			 	

13	мм	 Мелкий	 RK13-10	 		 			 			 	

16	мм	 Мелкий	 RK16-10		 RK16-13		 			 			 	

21	мм	 Мелкий	 RK21-10		 RK21-13		 RK21-16		 			 	

21	мм	 Крупный	 RK21-10		 RK21-13		 RK21-16		 			 	

28	мм	 Мелкий	 		 RK28-13		 RK28-16		 RK28-21		 	

28	мм	 Крупный	 			 RK28-13		 RK28-16		 RK28-21		 	

34	мм	 Мелкий	 			 		 			 RK34-21		 RK34-28

34	мм	 Крупный	 			 			 			 RK34-21		 RK34-28

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	RK13-10/BL.	

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Тип RK
Редукционный комплект 

Тип AWB – Adaptaseal
Виброгасящая шайба  /  Предотвращает	ослабление	соединения	при	вибрации. 

Материалы: а е а  П   /  Цвет:  черн  L

AWB13	 	 13	мм	

AWB16	 	 16	мм	

AWB21	 	 21	мм	

AWB28	 	 28	мм	

AWB34	 	 34	мм	Тип AWB
Виброгасящая шайба 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и   и 9   

Тип AWB – Adaptaring
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	Стопорная

гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н   и а е а  П   /  Цвет:  черн  L

AR13/M16/A	 	 13	мм	 M16	 AR13/PG9/A	 13	мм	 PG9

AR16/M16/A	 	 16	мм	 M16	 AR16/PG11/A	 16	мм	 PG11

AR16/M20/A	 	 16	мм	 M20	 AR16/PG13/A	 16	мм	 PG13,5

AR21/M20/A	 	 21	мм	 M20	 AR21/PG16/A	 28	мм	 PG16

AR28/M25/A	 	 28	мм	 M25	 AR28/PG21/A	 42	мм	 PG21

AR34/M32/A	 	 34	мм	 M32	 AR34/PG29/A	 48	мм	 PG29

AR42/M40/A	 	 42	мм	 M42	 AR42/PG36/A	 54	мм	 PG36

AR54/M50/A	 	 54	мм	 M50	 AR54/PG48/A	 54	мм	 PG48

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	AR21/M20/A/BL.	Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту
немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту	американской	конической	резьбы	NPT.

Тип A
Прямой фитинг 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

 

 

Тип C90 – Adaptaring
Угловой фитинг 90º – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия.	Стопорная	гайка

входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н   и а е а  П   /  Цвет:  черн  L

AR13/M16/C90	 13	мм	 M16

AR16/M16/C90	 16	мм	 M16

AR16/M20/C90	 16	мм	 M20

AR21/M20/C90	 21	мм	 M20

AR28/M25/C90	 28	мм	 M25

AR34/M32/C90	 34	мм	 M32

AR42/M40/C90	 42	мм	 M42

AR54/M50/C90	54	мм	 M50

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AR21/M20/C90/BL.	Предлагаются	типоразмеры	по
стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту	американской	конической	резьбы	NPT.

Тип C90
Угловой фитинг 90° 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
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Тип T – Adaptaring
Поворотный T-образный разветвитель с инспекционной крышкой  /  Для	присоединения	к	гибкому	гофриро-

ванному	кабелепроводу

Материалы: иами  не н   и а е а  П   /  Цвет:  черн  L

AR13X3/T	 	 13	мм	

AR16X3/T	 	 16	мм	

AR21X3/T	 	 21	мм	

AR28X3/T	 	 28	мм	

AR34X3/T	 	 34	мм	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	например:	AR13X3/T/BL.

Тип T
Поворотный T-образный 
разветвитель с инспекционной 

		

Тип	PA	/	PI	/	CP	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

 

 

Тип AWB – Adaptaring
Виброгасящая шайба  /  Предотвращает	ослабление	соединения	при	вибрации.

Материалы: а е а  П   /  Цвет:  черн  L

AWB13	 	 13	мм	

AWB16	 	 16	мм	

AWB21	 	 21	мм	

AWB28	 	 28	мм	

AWB34	 	 34	мм	Тип AWB
Виброгасящая шайба
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Тип KF – Korifit
Легкий кабелепровод  /  Материалы: П   /  Цвет:  ер  R

 

KFL16	 16	мм	 13	 Мелкий	 15,8	мм	 12,1	мм	 25	мм	 50	м

KFL20	 20	мм	 17	 Мелкий	 19,8	мм	 14,5	мм	 30	мм	 50	м

KFL25	 25	мм	 22	 Мелкий	 24,8	мм	 19,9	мм	 40	мм	 50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	KFL16/GR/50M.

Тип KF 
Легкий кабелепровод

	

Korifit	KC	и	KF

IP40		 Korifit	KC

IP65		 Korifit	KF

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

Гнущиеся	–	низкая	долговечность

Самозатухающий

Высокая

и ем  неме а иче и  а е е р
и    

Тип KF – Korifit
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: П   /  Цвет:  е  

 

KFS16	 16	мм	 13	 Мелкий	 15,8	мм	 11,9	мм	 25	мм	 50	м

KFS20	 20	мм	 17	 Мелкий	 19,8	мм	 14,3	мм	 30	мм	 50	м

KFS25	 25	мм	 22	 Мелкий	 24,8	мм	 19,7	мм	 40	мм	 50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	KFS16/W/50M.

Тип KF
Кабелепровод стандартной 
массы

Тип KF – Korifit
Кабелепровод средней массы  /  Материалы: П   /  Цвет:  черн  L

 

KFM16	 16	мм	 13	 Мелкий	 15,8	мм	 11,9	мм	 25	мм	 50	м

KFM20	 20	мм	 17	 Мелкий	 19,8	мм	 14,3	мм	 30	мм	 50	м

KFM25	 25	мм	 22	 Мелкий	 24,8	мм	 19,7	мм	 40	мм	 50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	KFM16/BL/50M.

Тип KF 
Кабелепровод средней массы
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Тип KC/A – Korifit
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	

Стопорная	гайка	входит	в	комплект 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R  е  

 

KC16/M16/A	 	 16	мм	 M16

KC16/M20/A	 	 16	мм	 M20

KC20/M20/A	 	 20	мм	 M20

KC25/M25/A	 	 20	мм	 M25

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	KC16/M16/A/BL.	

Тип KC/A
Прямой фитинг 

и ем  неме а иче и  а е е р
и  /  и / 9   

		

Тип	Korifit	KF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

 

 

Тип KC/C90 – Korifit
Угловой фитинг 90° – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия.	Стопорная	гайка	

входит	в	комплект

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

KC16/M16/C90	 16	мм	 M16

KC20/M20/C90	 20	мм	 M20

KC25/M25/C90		 25	мм	 M25

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	KC16/M16/C90/BL.	

Тип KC/C90
Угловой фитинг 90° 

		

Тип	Korifit	KF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  /  и м а  

Тип KF/A – Korifit
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	

Стопорная	гайка	входит	в	комплект 

Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R  е  

 

KF16/M16/A	 	 16	мм	 M16

KF16/M20/A	 	 16	мм	 M20

KF20/M20/A		 20	мм	 M20

KF25/M25/A	 	 25	мм	 M25

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	KF16/M16/A/BL.	

Тип KF/A
Прямой фитинг 

		

Тип	Korifit	KF

IP40		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

 

 

Муфта – Korifit
Прямая цельная муфта  /  Для	подключения	двух	гибких	гофрированных	кабелепроводов

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  е  

 

KF2020	 20	мм	 17	 	

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	KF2020/W.

Муфта
Прямая цельная муфта

		

Тип	Korifit	KF

IP40		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
П и р и ен и   и   

Полипропилен Тип PP – Adaptalok
Кабелепровод средней массы  /  Материалы: и р и ен  /  Цвет:  черн  L

 

PPFM13	 13	мм	 10	 13,0	мм	 9,8	мм	 5	мм	 50	м

PPFM16	 16	мм	 13	 15,8	мм	 12,1	мм	 35	мм	 50	м

PPFM21	 21	мм	 17	 21,2	мм	 16,8	мм	 40	мм	 50	м

PPFM28	 28	мм	 23	 28,5	мм	 23,1	мм	 60	мм	 50	м

PPFM34	 34	мм	 29	 34,5	мм	 29,1	мм	 50	мм	 50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PPFM16/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-20...+90	°C

Подвижные	объекты:	-5...+105	°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Средняя

Тип PP 
Кабелепровод средней массы

Тип	PP,	полипропилен

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Полипропилен,	тип	PP

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Полипропилен	тип	PPA

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Полипропилен тип PPA – Adaptalok
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	со	стопорными	

гайками.	Стопорные	гайки	входят	в	комплект 

Материалы: и р и ен  /  Цвет:  черн  L

 

AL13/M16/PPA		 13	мм	 10	 13,0	мм	 M16

AL16/M16/PPA	 16	мм	 13	 15,8	мм	 M16

AL21/M20/PPA	 21	мм	 17	 21,2	мм	 M20

AL28/M25/PPA	 28	мм	 23	 28,5	мм	 M25

AL34/M32/PPA		 34	мм	 29	 34,5	мм	 M32

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	AL21/M20/PPA/BL.	

Неподвижные	объекты:	-20...+90	°C

Подвижные	объекты:	-5...+105	°C

Тип PPA
Прямой фитинг 
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и ем  неме а иче и  а е е р
П  и   и R    / R

ПВХ тип XF – Xtraflex / RF
Кабелепровод стандартной массы  /  Материалы: ира  и  П   р ием и  

а и и ир анн  П   /  Цвет:  черн  L

 

XF12	 12	мм	 14,5	мм	 10	мм	 25	мм	 30	м

XF16	 16	мм	 16,5	мм	 12	мм	 30	мм	 30	м

XF20	 20	мм	 20,5	мм	 16	мм	 35	мм	 30	м

XF25	 25	мм	 27,5	мм	 22	мм	 50	мм	 30	м

XF32	 32	мм	 33,5	мм	 28	мм	 60	мм	 30	м

XF40	 40	мм		 44,0	мм	 38	мм	 80	мм	 30	м

XF50	 50	мм		 57,5	мм	 50	мм	 105	мм	 30	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	XF16/BL/30M.

Тип XF
Кабелепровод стандартной 
массы

ПВХ тип RF – RF
Тяжелый гладкостенный кабелепровод  /  Материалы: ира  и  П   р ием и  

а и и ир анн  П

Цвет: черн  L  ер  R

 

RF12	 12	мм	 14,5	мм	 10	мм	 25	мм	 30	м

RF16	 16	мм	 16,5	мм	 12	мм	 30	мм	 30	м

RF20	 20	мм	 20,5	мм	 16	мм	 35	мм	 30	м

RF25	 25	мм	 27,5	мм	 22	мм	 50	мм	 30	м

RF32	 32	мм	 33,5	мм	 28	мм	 60	мм	 30	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	RF16/BL/30M.

Тип RF
Тяжелый кабелепровод
Гладкостенный

		

Тип	XF

IP40		 –

IP65		 Тип	XF

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

Очень	высокая	гибкость	–	средняя	долго-
вечность

Самозатухающий

Высокая

		

Тип	RF

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Тип	RF

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-20...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

	

Высокая
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и ем  неме а иче и  а е е р
П  и   и 9   

Тип A – XF
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	Стопорная

гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

XF12/M16/D	 	 12	мм	 M16

XF16/M16/D	 	 16	мм	 M16

XF16/M20/D	 	 16	мм	 M20

XF20/M20/D	 	 20	мм	 M20

XF25/M25/D	 	 25	мм	 M25

XF32/M32/D	 	 32	мм	 M32

XF40/M40/D	 	 40	мм	 M40

XF50/M50/D	 	 50	мм	 M50

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	XF16/M16/D/BL.

Тип A
Прямой фитинг 

Тип C90 – XF
Угловой фитинг 90º – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия.	Стопорная	гайка

входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

XF16/M16/C90	 16	мм	 M16

XF20/M20/C90	 20	мм	 M20

XF25/M25/C90	 25	мм	 M25

XF32/M32/C90	 32	мм	 M32

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	XF16/M16/C90/BL.
Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту
американской	конической	резьбы	NPT.

Тип C90
Угловой фитинг 90° 

		

Xtraflex	тип	XF

IP40		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

		

Xtraflex	тип	XF

IP40		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
П  и   и 9   R

Тип А – RF
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.	Стопорная

гайка	входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

RF12/M16/D	 	 12	мм	 M16

RF16/M16/D	 	 16	мм	 M16

RF16/M20/D	 	 16	мм	 M20

RF20/M20/D	 	 20	мм	 M20

RF25/M25/D	 	 25	мм	 M25

RF32/M32/D	 	 32	мм	 M32

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	XF16/M16/D/BL.
Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту
американской	конической	резьбы	NPT.

Тип A
Прямой фитинг 

Тип C90 – RF
Угловой фитинг 90º – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	выбивные	отверстия.	Стопорная	гайка

входит	только	в	комплект	с	метрической резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

RF16/M16/C90	 16	мм	 M16

RF20/M20/C90	 20	мм	 M20

RF25/M25/C90	 25	мм	 M25

RF32/M32/C90	 32	мм	 M32

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	XF16/M16/C90/BL.
Предлагаются	типоразмеры	по	стандарту	немецкой	резьбы	PG,	японской	параллельной	трубной	резьбы	PF	и	по	стандарту
американской	конической	резьбы	NPT.

Тип C90
Угловой фитинг 90° 

	
Xtraflex	тип	RF

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C

	
Xtraflex	тип	RF

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-5...+60	°C

Подвижные	объекты:	-5...+60	°C
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и ем  неме а иче и  а е е р
е ар   и  L   и 

Тип LNP
Нейлоновые стопорные гайки 

Тип SW
Уплотняющая невыпадающая шайба с резьбой   /  Резиновая	 –	 для	 использования	 с	 нейлоновыми	 резьбовыми		

фитингами.	Нейлоновая	–	для	использования	с	подвижными	металлическими	резьбовыми	фитингами.

Материалы: ре ина и и не н  /  Цвет: черн  L  е   ини  

 

SWM12	 	 M12	 	 SW038	 3/8”

SWM16	 	 M16	 	 SW050	 1/2”

SWM20	 	 M20	 	 SW075	 3/4”

SWM25	 	 M25	 	 SW100	 1”

SWM32	 	 M32	 	 SW125	 1	1/4”

SWM40	 	 M40	 	 SW150	 1	1/2”

SWM50	 	 M50	 	 SW200	 2”

SWM63	 	 M63	 	 		 		

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	цвет,	например:	резина/желтый	–	SWM12/Y,	нейлон/синий	–	SWM20/NB.

Тип SW
Уплотняющая шайба с резьбой 

Тип AC
Хомуты для кабелепровода 

Тип AC
Хомуты для кабелепровода  /  С	интегрированным	фиксатором 

Материалы: иами  не н   ар р чн  не н   я и нения T  /  Цвет: черн  

L  ер  R

 

ACB10	 	 ACG10	 		 10	мм

ACB13	 	 ACG13	 ACB13/ST	 13	мм

ACB16	 	 ACG16	 ACB16/ST	 16	мм

ACB21	 	 ACG21	 ACB21/ST	 21	мм

ACB28	 	 ACG28	 ACB28/ST	 28	мм

ACB34	 	 ACG34	 ACB34/ST	 34	мм

ACB42	 	 ACG42	 ACB42/ST	 42	мм

ACB48	 	 ACG48	 ACB48/ST	 48	мм

ACB54	 	 ACG54	 ACB54/ST	 54	мм

Тип LNP
Нейлоновые стопорные гайки  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  ер  R

 

LNPB/M12	 	 –		 M12	 LNPB/PG7	 LNPG/PG7	 PG7

LNPB/M16	 	 LNPG/M16	 M16	 LNPB/PG9	 LNPG/PG9	 PG9

LNPB/M20	 	 LNPG/M20	 M20	 LNPB/PG11	 LNPG/PG11	 PG11

LNPB/M25	 	 LNPG/M25	 M20	 LNPB/PG13	 LNPG/PG13	 PG13

LNPB/M32	 	 LNPG/M32	 M20	 LNPB/PG16	 LNPG/PG16	 PG16

LNPB/M40	 	 LNPG/M40	 M20	 LNPB/PG21	 LNPG/PG21	 PG21

LNPB/M50	 	 LNPG/M50	 M32	 LNPB/PG29	 LNPG/PG29	 PG29

LNPB/M63	 	 LNPG/M63	 M20	 LNPB/PG36	 LNPG/PG36	 PG36

		 	 	 		 		 LNPB/PG42	 LNPG/PG42	 PG42

		 	 	 		 		 LNPB/PG48	 LNPG/PG48	 PG48	
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е ар   и    и RT

Тип GZ
Концевые муфты  /  Для	герметизации	кабеля	в	неметаллическом	кабелепроводе 

Материалы: ре ина  /  Цвет:  черн  L

GZ9		 13	мм	

GZ11	 16	мм	

GZ13	 21	мм	

GZ21	 28	мм	

GZ29	 34	мм	

GZ36	 42	мм	

Тип GZ
Концевые муфты 

Тип EC
Концевые заглушки 

Тип RT
Инструмент для демонтажа Adaptalok / Позволяет	легко	отсоединять	арматуру	Adaptalok	и	ATS

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L

 

AL13RT	 	 13	мм

AL16RT	 	 16	мм

AL21RT	 	 21	мм

AL28RT	 	 28	мм

AL34RT	 	 34	мм

AL42RT	 	 42	мм

AL54RT	 	 54	мм

Тип RT
Инструмент для демонтажа 
Adaptalok 

Тип EC
Концевые заглушки  /  Позволяет	плотно	закрыть	кабелепровод,	защищая	кабели	от	повреждения,	когда	фитинг	не	

предусмотрен.

Материалы: а е а  П   /  Цвет:  черн  L

ECB13	 13	мм	

ECB16	 16	мм	

ECB21	 21	мм	

ECB28	 28	мм	

ECB34	 34	мм

ECB42	 42	мм	 	

ECB54	 54	мм	
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Очень	высокая

Тип MB
Распределительная коробка с использованием нескольких переходников одновременно  /  Неметаллический	корпус,	к	которому	можно	подключать	

до	восьми	фитингов	Adaptalok	ATS™

Материалы: иами  не н  / П  /  Цвет:  черн  L  / е   а мер

 

MB21	 	 100	x	40	 	 120	 M20

MB34	 	 136	x	55	 	 155	 M32

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	корпуса	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	MB21/BLY.	Неметаллический	корпус,	к	которому	можно	

подключать	до	восьми	фитингов	Adaptalok	ATS™	(или	прочих	устройств)	различных	конфигураций	и	типоразмеров,	например,	Y,	T,	X,	V	и	т.д.	Для	облегчения	доступа	

каждая	распределительная	коробка	оснащается	съемной	крышкой.	Уплотнение	распределительной	коробки	является	цельнолитым,	поэтому	оно	не	будет	выпадать.	На	ка-

ждой	распределительной	коробке	предусмотрено	восемь	граней;	в	соответствии	с	типом	разводки	в	них	можно	просверлить	или	прорезать	отверстия.	Возможна	поставка	

распределительных	коробок	с	уже	просверленными	отверстиями	(в	зависимости	от	минимального	объема	заказа).	Для	каждого	соединения	можно	использовать	резьбовую	

арматуру	со	стопорными	гайками	или	переходниками	Fastlok.

Тип FK – Fastlok
Переходник Fastlok, прямой фитинг  /  Быстрая	установка	на	лицевую	часть	панели;	возможно	присоединение	любого	

фитинга	с	метрической	резьбой.

Материалы: иами  не н    /  Цвет:  черн  L  / е   а мер

 

FK20	 	 20,5	мм	 M20

FK25	 	 25,5	мм	 M25

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	корпуса	и	цвет	вставки	из	эластомера,	например:	FK20/BLY.

Для	обеспечения	защиты	от	проникновения	влаги	и	пыли	степенью	 IP66,	67,	68	и	69k	совместно	с	переходниками	Fastlok	ис-

пользуются	уплотнители.	Они	намного	лучше	фитингов,	вставляемых	нажатием,	поскольку	обеспечивают	более	высокую	степень	

защиты,	их	легче	устанавливать	и	извлекать.	Fastlok	обеспечивает	наилучшую	защиту	внутренней	полости	корпуса.

все	резьбовые	фитинги	Adaptalok	ATS™

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

и ем  неме а иче и  а е е р
е ар   и     / и   

		
Со	всей	резьбовой	арматурой	данного	каталога.

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(2	бар	30	мин)

IP69K	 Да

Неподвижные	объекты:	-50...+120	°C

Подвижные	объекты:	-45...+120	°C

Тип FK
Переходник Fastlok 

Тип MB
Распределительная коробка 
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Сборка Fastlok
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и ем  неме а иче и  а е е р
е ар   а е и а ие я ра н е ра е и е и

Тип T
Защелкивающиеся Т-образные разветвители  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет: черн  L  

ер  R

 

  

	 	 T101010/BL		 45,2	мм		 31,1	мм		 10	мм		 10	мм		 10	мм

	 	 T101310/BL		 45,2	мм			 31,1	мм		 10	мм		 13	мм		 10	мм

	 	 T101613/BL		 45,2	мм			 31,1	мм		 10	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 T131010/BL		 45,2	мм			 31,1	мм		 13	мм		 10	мм		 10	мм

	 	 T131013/BL		 45,2	мм			 31,1	мм		 13	мм		 10	мм		 13	мм

	 	 T131310/BL		 45,2	мм			 31,1	мм		 13	мм		 13	мм		 10	мм

	 	 T131313/BL		 45,2	мм		 31,1	мм		 13	мм		 13	мм		 13	мм

	 	 T131613/BL		 45,2	мм		 31,1	мм		 13	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 T161013/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 10	мм		 13	мм

	 	 T161313/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 13	мм		 13	мм

	 	 T161316/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 13	мм		 16	мм

	 	 T161613/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 T161616/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 16	мм		 16	мм

	 	 T162113/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 T162116/BL		 49,1	мм		 34,8	мм		 16	мм		 21	мм		 16	мм

	 	 T211016/BL		 56,5	мм		 41,0	мм		 21	мм		 10	мм		 16	мм

	 	 T211021/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 10	мм		 21	мм

	 	 T211316/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 13	мм		 16	мм

	 	 T211321/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 13	мм		 21	мм

	 	 T211613/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 T211616/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 16	мм		 16	мм

	 	 T211621/BL		 56,5	мм		 41,0	мм		 21	мм		 16	мм		 21	мм

	 	 T212113/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 T212116/BL		 56,5	мм		 41,0	мм		 21	мм		 21	мм		 16	мм

	 	 T212121/BL		 56,5	мм		 41,0	мм	 21	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 T281021/BL		 64,5	мм		 48,5	мм		 28	мм		 10	мм		 21	мм

	 	 T281028/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 10	мм		 28	мм

	 	 T281321/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 13	мм		 21	мм

	 	 T281328/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 13	мм		 28	мм

	 	 T281621/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 16	мм		 21	мм

	 	 T281628/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 16	мм		 28	мм

	 	 T282121/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 T282128/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 21	мм		 28	мм

	 	 T282828/BL		 64,5	мм		 48,6	мм		 28	мм		 28	мм		 28	мм

	 	 T341634/BL		 72,0	мм		 55,3	мм		 34	мм		 16	мм		 34	мм

	 	 T342128/BL		 72,0	мм		 55,3	мм		 34	мм		 21	мм		 28	мм

	 	 T342134/BL		 72,0	мм	 55,3	мм		 34	мм		 21	мм		 34	мм

	 	 T343434/BL		 72,0	мм		 55,3	мм		 34	мм		 34	мм		 34	мм	

Тип PA 
Защелкивающийся Т-образный 
разветвитель

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

На	защелках

		

Тип	PA	/	PI	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

B

B

C

C

A

A

D

D

E

E

8

	 13 мм 	 10 мм 	 10 мм	 10	 	 T131010/BL 	 45,2 мм			 31,1 мм 	 13	 45,2 	 31,1 	 13 	 10	 	 T131010/BL

	 16 мм 	 10 мм 	 13 мм	 13	 	 T161013/BL 	 49,1 мм 	 34,8 мм 	 16	 49,1 	 34,8 	 16 	 10	 	 T161013/BL

	 21 мм 	 10 мм 	 16 мм	 16	 16	 	 T211016/BL 	 56,5 мм 	 41,0 мм 	 21	 56,5 	 41,0 	 21 	 10	 	 T211016/BL

	 28 мм 	 10 мм 	 21 мм	 21	 21	 	 T281021/BL 	 64,5 мм 	 48,5 мм 	 28	 64,5 	 48,5 	 28 	 10	 	 T281021/BL8

	 34 мм 	 16 мм 	 34 мм	 34	 34	 	 T341634/BL 	 72,0 мм 	 55,3 мм 	 34	 72,0 	 55,3 	 34 	 16	 	 T341634/BL
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и ем  неме а иче и  а е е р
е ар   а е и а ие я ра н е ра е и е и

Тип Y
Защелкивающиеся Y-образные разветвители  /  Материалы: иами  не н    /  Цвет:  

черн  L

 

  

	 	 Y101010/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 10	мм		 10	мм		 10	мм

	 	 Y101013/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 10	мм		 10	мм		 13	мм

	 	 Y101210/BL		 54,6	мм	 37,1	мм		 10	мм		 12	мм		 10	мм

	 	 Y131010/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 13	мм		 10	мм		 10	мм

	 	 Y131011/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 13	мм		 10	мм		 11	мм

	 	 Y131310/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 13	мм		 13	мм		 10	мм

  Y131313/BL		 54,6	мм		 37,1	мм		 13	мм		 13	мм		 13	мм

	 	 Y161013/BL		 54,9	мм		 39,8	мм		 16	мм		 10	мм		 13	мм

	 	 Y161310/BL		 54,9	мм		 39,8	мм		 16	мм		 13	мм		 10	мм

	 	 Y161313/BL		 54,9	мм		 39,8	мм		 16	мм		 13	мм		 13	мм

	 	 Y161610/BL		 54,9	мм		 39,8	мм		 16	мм		 16	мм		 10	мм

	 	 Y161613/BL		 54,9	мм		 39,8	мм	 16	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 Y211010/BL		 42,8	мм		 41,0	мм	 21	мм		 10	мм		 10	мм

	 	 Y211310/BL		 42,8	мм		 41,0	мм	 21	мм		 13	мм		 10	мм

	 	 Y211313/BL		 42,8	мм		 41,0	мм	 21	мм		 13	мм		 13	мм

	 	 Y211610/BL		 48,2	мм		 39,8	мм		 21	мм		 16	мм		 10	мм

	 	 Y211613/BL		 48,2	мм		 39,6	мм		 21	мм		 16	мм		 13	мм

	 	 Y211616/BL		 63,6	мм		 47,5	мм		 21	мм		 16	мм		 16	мм

	 	 Y212110/BL		 57,9	мм		 44,9	мм		 21	мм		 21	мм		 10	мм

	 	 Y212113/BL		 57,9	мм		 44,9	мм		 21	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 Y212116/BL		 63,6	мм		 47,5	мм		 21	мм		 21	мм		 16	мм

	 	 Y282113/BL		 54,0	мм		 48,8	мм		 28	мм		 21	мм		 13	мм

	 	 Y282116/BL		 54,0	мм		 48,8	мм		 28	мм		 21	мм		 16	мм

	 	 Y282121/BL		 76,5	мм		 60,0	мм		 28	мм		 21	мм		 21	мм

	 	 Y282810/BL		 67,3	мм		 55,9	мм		 28	мм		 28	мм		 10	мм

	 	 Y282813/BL		 67,3	мм		 55,9	мм		 28	мм		 28	мм		 13	мм

	 	 Y282816/BL		 67,3	мм		 55,9	мм		 28	мм		 28	мм		 16	мм

	 	 Y282821/BL		 76,5	мм		 60,0	мм		 28	мм		 28	мм		 21	мм

	 	 Y282828/BL		 90,7	мм		 67,0	мм		 28	мм		 28	мм		 28	мм

	 	 Y343416/BL		 100,6	мм		 75,0	мм		 34	мм		 34	мм		 16	мм

	 	 Y343421/BL		 100,6	мм		 76,0	мм		 34	мм		 34	мм	 21	мм

	 	 Y343434/BL		 100,6	мм		 82,1	мм		 34	мм		 34	мм		 34	мм

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

На	защелках

		

Тип	PA	/	PI	/	PR	/	PF

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип Y
Защелкивающиеся Y-образные 
разветвители

B

B

C

C

A

A

D

D

E

E

8

	 	 Y131010/BL 	 54,6 мм 	 37,1 мм 	 13 мм 	 10 мм 	 10 мм	 10	 10	 37,1	 54,6 	 13 	 10	 10

	 	 Y161013/BL 	 54,9 мм 	 39,8 мм 	 16 мм 	 10 мм 	 13 мм	 10	 39,8	 54,9 	 16	 16 	 13

	 	 Y211010/BL 	 42,8 мм 	 41,0 мм	 21 мм 	 10 мм 	 10 мм	 10	 10	 41,0	 42,8 мм	 21 	 10	 10

	 	 Y282113/BL 	 54,0 мм 	 48,8 мм 	 28 мм 	 21 мм 	 13 мм	 21	 48,8	 54,0 	 28 	 138

	 	 Y343416/BL 	 100,6 мм 	 75,0 мм 	 34 мм 	 34 мм 	 16 мм	 34	 75,0	 100,6 	 34	 34 	 16
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и ем  неме а иче и  а е е р
и   и   

Полиэфиркетон, тип PK – Peek
Кабелепровод с высокими рабочими характеристиками  /  Материалы: и ир е н  /  Цвет:  

черн  L

 

PKFS13	 13	мм	 10	 Мелкий	 13,2	мм	 10,0	мм	 35	мм	 25,	50	м

PKFS16	 16	мм	 13	 Мелкий	 16,3	мм	 11,7	мм	 45	мм	 25,	50	м

PKFS21	 21	мм	 17	 Мелкий	 21,2	мм	 16,6	мм	 60	мм	 25,	50	м

PKCS28	 28	мм	 23	 Крупный	 28,4	мм	 21,7	мм	 65	мм	 25,	25	м

PKCS34	 34	мм	 29	 Крупный	 34,3	мм	 27,7	мм	 80	мм	 25,	25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PKFS16/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая

Тип PK 
Кабелепровод с высокими 
рабочими характеристиками

		

Peek	тип	A

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Peek	тип	A

IP67		 Peek	тип	A

IP68		 –

IP69K	 –

		

Peek	тип	PK

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип A – Peek
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием

стопорной	гайки.

Материалы: ни е ир анная а н  и и н

PK13/M16/A	 13	мм	 10	 Мелкий	 13,2	мм	 M16

PK16/M16/A	 16	мм	 13	 Мелкий	 16,3	мм	 M16

PK21/M20/A	 21	мм	 17	 Мелкий	 21,2	мм	 M20

PK28/M25/A	 28	мм	 23	 Крупный	 28,4	мм	 M50

PK34/M32/A	 	 34	мм	 29	 Крупный	 34,3	мм	 M63

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

Тип A
Прямой фитинг 
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и ем  неме а иче и  а е е р
и  T  и   

Тип PKTC – Hi-Spec
Кабелепровод с высокими рабочими характеристиками и с высокой степенью защиты от электро-

магнитных помех

Материалы: а е е р  и  и ир е на  е а и  ен  ме и

PKFSTC13	 13	мм	 10	 Мелкий	 14,1	мм	 10,0	мм	 35	мм	 25,	50	м

PKFSTC16	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 11,7	мм	 45	мм	 25,	50	м

PKFSTC21	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 16,6	мм	 60	мм	 25,	50	м

PKCSTC28	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 21,7	мм	 65	мм	 25,	50	м

PKCSTC34	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 27,7	мм	 80	мм	 25,	50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	PKFSTC13/50M.

Тип PKTC 
Кабелепровод с высокими 
рабочими характеристиками 
и с высокой степенью защиты от 
электромагнитных помех

Тип PKSS – Hi-Spec
Кабелепровод с высокими рабочими характеристиками и со стандартной степенью защиты от элек-

тромагнитных помех

Материалы: а е е р  и  и ир е на  е а и  нер а е е  а и

 

PKFSSS13	 13	мм	 10	 Мелкий	 14,1	мм	 10,0	мм	 35	мм	 25,	50	м

PKFSSS16	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 11,7	мм	 45	мм	 25,	50	м

PKFSSS21	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 16,6	мм	 60	мм	 25,	50	м

PKFSSS28	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 21,7	мм	 65	мм	 25,	50	м

PKFSSS34	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 27,7	мм	 80	мм	 25,	50	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	PKFSSS13/50M.

Тип PKSS 
Кабелепровод с высокими 
рабочими характеристиками 
и со стандартной степенью защиты 

		

Hi-Spec	тип	A	и	B

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Hi-Spec	тип	A	и	B

IP67		 Hi-Spec	тип	A	и	B

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая

		

Hi-Spec	тип	A	и	B

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Hi-Spec	тип	A	и	B

IP67		 Hi-Spec	тип	A	и	B

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Самозатухающий

Без	галогена

	

Очень	высокая
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Hi-Spec	тип	A	и	B

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Hi-Spec	A	и	B

IP67		 Hi-Spec	A	и	B

IP68		 –

IP69K	 –

и ем  неме а иче и  а е е р
и  RT  и R   

Тип PRTC – Hi-Spec
Кабелепровод с высокими рабочими характеристиками и с высокой степенью защиты от электро-

магнитных помех

Материалы: иами  не н   е а и  ен  ме и

PRFSTC16	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 11,7	мм	 35	мм	 50	м

PRFSTC21	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 16,6	мм	 45	мм	 50	м

PRCSTC28	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 21,7	мм	 50	мм	 50	м

PRCSTC34	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 27,7	мм	 60	мм	 50	м

PRCSTC42	 42	мм	 36	 Крупный	 43,5	мм	 35,1	мм	 65	мм	 25	м

PRCSTC54	 54	мм	 48	 Крупный	 56,5	мм	 46,6	мм	 75	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PAFL13/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

	

Тип PRTC 
Кабелепровод с высокими 
рабочими характеристиками 
и с высокой степенью защиты от 
электромагнитных помех

Тип PRSS – Hi-Spec
Кабелепровод с высокими рабочими характеристиками и со стандартной степенью защиты от элек-

тромагнитных помех

Материалы: иами  не н   е а и  нер а е е  а и

 

PRFSSS16	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 11,7	мм	 35	мм	 50	м

PRFSSS21	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 16,6	мм	 45	мм	 50	м

PRCSSS28	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 21,7	мм	 50	мм	 50	м

PRCSSS34	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 27,7	мм	 60	мм	 50	м

PRCSSS42	 42	мм	 36	 Крупный	 43,5	мм	 35,1	мм	 65	мм	 25	м

PRCSSS54	 54	мм	 48	 Крупный	 56,5	мм	 46,6	мм	 75	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	PRFSTC21/50M.

Тип PRSS 
Кабелепровод с высокими 
рабочими характеристиками 
и со стандартной степенью 
защиты от помех

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-5...+120	°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

	

	

Очень	высокая

		

Hi-Spec	тип	A	и	B

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Hi-Spec	A	и	B

IP67		 Hi-Spec	A	и	B

IP68		 –

IP69K	 –

Очень	высокая
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Тип A
Прямой фитинг 

Тип B
Прямой фитинг 

и ем  неме а иче и  а е е р
и   и   

		

Тип	Hi-Spec	PKTC	/	PKSS	/	PRTC	/	PRSS

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип A – Hi-Spec
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием
стопорной	гайки.

Материалы: ни е ир анная а н

PBF16/M16/A	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 M16

PBF21/M20/A	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 M20

PBC28/M25/A	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 M25

PBC34/M32/A	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 M32

PBC42/M40/A	 42	мм	 36	 Крупный	 43,5	мм	 M40

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

Тип B – Hi-Spec
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия.
Материалы: ни е ир анная а н

PBF16/M16/B	 16	мм	 13	 Мелкий	 17,2	мм	 M16

PBF21/M20/B	 21	мм	 17	 Мелкий	 23,6	мм	 M20

PBC28/M25/B	 28	мм	 23	 Крупный	 30,0	мм	 M25

PBC34/M32/B	 34	мм	 29	 Крупный	 36,0	мм	 M32

PBC40/M40/B	 42	мм	 36	 Крупный	 43,5	мм	 M42

PBC54/M50/B	 54	мм	 48	 Крупный	 56,5	мм	 M50

Неподвижные	объекты:	-60...+260	°C

Подвижные	объекты:	-45...+260°C

	

	

		

Тип	Hi-Spec	PKTC	/	PKSS	/	PRTC	/	PRSS

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –
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Специализированные кабелепроводы и фитинги Adaptasteel с защи-
той от электромагнитных помех

и    е иа и ир анн е а е е р   а и   ме  /19

и  T   е иа и ир анн  а е   а и   ме  /19

и    е иа и ир анн  а е   а и   ме  /2

и    е иа и ир анн  а е   а и   ме  /2

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /21

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /21

 

Специализированные и устойчивые к воздействию жидкости кабеле-
проводы и фитинги Adaptasteel

и    е иа и ир анн е а е е р  чи е 

е и  и и /22

и  T   е иа и ир анн е а е е р  чи е 

е и  и и /22

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /2

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /2

 

Специализированные водонепроницаемые кабелепроводы и
фитинги Adaptasteel
и  L   е иа и ир анн е не р ни аем е

а е е р  /24

и    и ин  и  ни е ир анн  а ни /24

и    и ин  и  ни е ир анн  а ни /24

 

Металлические аксессуары 

и  L /L   ме а иче ие рн е а и /2  

и    м  я а е е р а /2  

и    е ини е и я е н а н  ере ча е я /2

и  9 /4   е и ин и /2

и  T   ере ни и я ре  U  /2

а  н ренне  ре  /2

и   R и T   ра иря ие  а ие ере ни и и  

ере ни и  ре  на ре  /2

е а иче ие а е е р
а е е р  арма ра и а е ар

Металлические кабелепроводы

  р м  р   /2

е ение /

 

Стальные кабелепроводы и фитинги Adaptasteel
и    а е е р  и  ин анн  а и /

и    а е е р  и  нер а е е  а и /

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /

 

Устойчивые к воздействию жидкости кабелепроводы и фитинги 
Adaptasteel

и    ни ер а н е а е е р  чи е 

е и  и и /9

и    а ра и чи е а е е р  чи е 

е и  и и и ра ри е е  /9

и  L   а е е р   ни  ар а н и

чи е  е и  и и /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /11

и  9   и ин и и  ни е ир анн  а и /11

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /12

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /12

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

 

Водонепроницаемые кабелепроводы и фитинги Adaptasteel
и  L  не р ни аем е и чи е  е и  ма а /14

и  L   не р ни аем е и чи е  е и  ре

ма н  ем ера р /14

и  UL  не р ни аем  а е е р  ер и и ир ан UL и

 /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и    и ин и и  ни е ир анн  а ни /1

и  9   и ин и и  ни е ир анн  а и /1

и  4   и ин и и  ни е ир анн  а ни /1
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е а иче ие а е е р
  р м  р

Тип кабелепровода Тип S Тип SS Тип SP Тип SN Тип LFH-SP Тип SPL Тип SPLHC Тип SPUL Тип SB Тип STC Тип SSB Тип SSBGS Тип SPB Тип SPTC Тип SPLHCB

р и      L  L L  UL  T     T  L      

Материал кабелепровода Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Нержавеющая	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	

	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь

П р ие/ е а –	 –	 ПВХ	 Полиамид	 Полиолефин	 ПВХ	 Термопластичная	 ПВХ	 Оцинкованная	 Луженая	 Нержавеющая	 Нержавеющая	 ПВХ	и	 ПВХ	и	 Резина	и	

	 	 	 	 (нейлон)	 	 	 резина	 	 сталь	 медь	 сталь	 сталь	 Оцинкованная	 луженая	медь	 нержавеющая	сталь	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 сталь

Цвет кабелепровода

Черный	(BL)	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

Серый	(GR)	 –	 –	 •	 –	 –	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 – 

Тип кабелепровода Тип S Тип SS Тип SP Тип SN Тип LFH-SP Тип SPL Тип SPLHC Тип SPUL Тип SB Тип STC

Степень защиты IP (с соответствующей арматурой)

IP40	 	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –

IP54	 	 –	 	–	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –

IP65	 	 –	 	–	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP66	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –		 –	 –	 •

IP67	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •

IP68	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •

IP69k	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Характеристики
Диапазон рабочих температур 

Неподвижные	объекты	(°C)	 -50...+300	 -50...+350	 -25...+70	 -25...+90	 -25...+90	 -20...+105	 -65...+135	 -20...+75	 -50...+300	 -50...+300	 -50...+300	 -50...+300	 -15...+70	 -15...+70	 -65...+135

Подвижные	объекты	(°C)	 -45...+250	 -45...+250	 -5...+90	 -5...+105	 -5...+105	 -5...+105	 -45...+150	 -5...+105	 -45...+250	 -45...+250	 -45...+250	 -45...+250	 -5...+90	 -5...+90	 -45...+150

Стойкость	к	УФ-излучению	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая

Гибкость	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая

Долговечность	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя	 Средняя

Низкая	пожароопасность	 Изначально	низкая	Изначально	низкая	 –	 –	 Особо	высокая	 –	 –	 –	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 –	 –	 –

Без	галогена	 •	 •	 –	 •	 •	 –	 •	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 •

Самозатухающие	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •

Защита	от	помех	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 Усиленная	 Высокая	 Стандартная	 Стандартная	 Усиленная	 Высокая	 Стандартная

Высокая	механическая	прочность	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Высокая	устойчивость	к		

абразивному	воздействию	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Сертификаты

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –

CE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

UL	/	CSA	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

UR	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

DB	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

NF	F	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –		 –	 –	 –	 –	 –	 –

Регистр	Ллойда	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

LUL	1-085	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

UNI	CEI	11170	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Раздел 3 / Страница	 3/6	 3/6	 3/9	 3/9	 3/10	 3/14	 3/14	 3/15	 3/19	 3/19	 3/20	 3/20	 3/22	 3/22	 3/24
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Тип кабелепровода Тип S Тип SS Тип SP Тип SN Тип LFH-SP Тип SPL Тип SPLHC Тип SPUL Тип SB Тип STC Тип SSB Тип SSBGS Тип SPB Тип SPTC Тип SPLHCB

р и      L  L L  UL  T     T  L      

Материал кабелепровода Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Нержавеющая	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	 Оцинкованная	

	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь	 сталь

П р ие/ е а –	 –	 ПВХ	 Полиамид	 Полиолефин	 ПВХ	 Термопластичная	 ПВХ	 Оцинкованная	 Луженая	 Нержавеющая	 Нержавеющая	 ПВХ	и	 ПВХ	и	 Резина	и	

	 	 	 	 (нейлон)	 	 	 резина	 	 сталь	 медь	 сталь	 сталь	 Оцинкованная	 луженая	медь	 нержавеющая	сталь	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 сталь

Цвет кабелепровода

Черный	(BL)	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

Серый	(GR)	 –	 –	 •	 –	 –	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 – 

Тип SSB Тип SSBGS Тип SPB Тип SPTC Тип SPLHCB

Степень защиты IP (с соответствующей арматурой)

IP40	 	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –

IP54	 	 –	 	–	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –

IP65	 	 –	 	–	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

IP66	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –		 –	 –	 •

IP67	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •

IP68	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •

IP69k	 	 –	 	–	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Характеристики
Диапазон рабочих температур 

Неподвижные	объекты	(°C)	 -50...+300	 -50...+350	 -25...+70	 -25...+90	 -25...+90	 -20...+105	 -65...+135	 -20...+75	 -50...+300	 -50...+300	 -50...+300	 -50...+300	 -15...+70	 -15...+70	 -65...+135

Подвижные	объекты	(°C)	 -45...+250	 -45...+250	 -5...+90	 -5...+105	 -5...+105	 -5...+105	 -45...+150	 -5...+105	 -45...+250	 -45...+250	 -45...+250	 -45...+250	 -5...+90	 -5...+90	 -45...+150

Стойкость	к	УФ-излучению	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая	 Очень	высокая

Гибкость	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Средняя	 Очень	высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая

Долговечность	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Средняя	 Высокая	 Средняя	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Высокая	 Средняя	 Средняя	 Средняя

Низкая	пожароопасность	 Изначально	низкая	Изначально	низкая	 –	 –	 Особо	высокая	 –	 –	 –	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 Изначально	низкая	 –	 –	 –

Без	галогена	 •	 •	 –	 •	 •	 –	 •	 –	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 •

Самозатухающие	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •

Защита	от	помех	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 Усиленная	 Высокая	 Стандартная	 Стандартная	 Усиленная	 Высокая	 Стандартная

Высокая	механическая	прочность	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Высокая	устойчивость	к		

абразивному	воздействию	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Сертификаты

BSI	Kitemark	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –

CE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

UL	/	CSA	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

UR	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

DB	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

NF	F	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –		 –	 –	 –	 –	 –	 –

Регистр	Ллойда	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

LUL	1-085	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

UNI	CEI	11170	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Раздел 3 / Страница	 3/6	 3/6	 3/9	 3/9	 3/10	 3/14	 3/14	 3/15	 3/19	 3/19	 3/20	 3/20	 3/22	 3/22	 3/24
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Тип	S

IP40		 Тип	S	–	Тип	A,	B,	F	и	C

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

е а иче ие а е е р
и   и   

Тип S – Adaptasteel
Стальные кабелепроводы с изначально низкой пожароопасностью  /  Материалы: ни ер а ная

ин анная а

S10	 	 10	мм	 	 9,1	мм	 7,0	мм	 25	мм	 25,	50	м

S12	 	 12	мм	 	 13,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 10,	25,	50	м

S16	 	 16	мм	 	 16,0	мм	 13,0	мм	 35	мм	 10,	25,	50	м

S20	 20	мм	 	 20,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 10,	25,	50	м

S25	 25	мм	 	 25,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 10,	25,	50	м

S32	 32	мм	 	 32.0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10,	25 м

S40	 40	мм	 	 42,5	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10,	25 м

S50	 50	мм	 	 53,0	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10,	25 м

S63	 63	мм	 	 62,5	мм	 57,5	мм	 115	мм	 10	м

S75	 	 75	мм	 	 77,0	мм	 70,0	мм	 150	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	S12/25M.

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокая

Тип S 
Стальные кабелепроводы 
с изначально низкой 

Тип SS – Adaptasteel
Стальные кабелепроводы с изначально низкой пожароопасностью  /  Материалы: нер а е ая

а  1   чи ая  е и  рр ии

SS10	 10	мм	 	 9,0	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25,	50	м

SS12	 12	мм	 	 13,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25,	50	м

SS16	 16	мм	 	 16,0	мм	 13	мм	 35	мм	 10,	25,	50	м

SS20	 20	мм	 	 20,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 10,	25,	50	м

SS25	 25	мм	 	 25,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 10,	25,	50	м

SS32	 32	мм	 	 32,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10,	25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SS12/25M.

Тип SS 
Изначально низкая 
пожароопасность 

Неподвижные	объекты:	-50...+350	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокая

		

Тип	S

IP40		 Тип	S	–	Тип	A,	B,	F	и	C

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –
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е а иче ие а е е р
и   и   

		

Тип	S	/	SS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием	

стопорной	гайки	(заказывается	отдельно).

Материалы:ни е ир анная а н

 

S10/M12/A	 	 10	мм	 M12	 S10/PG7/A	 10	мм	 PG7

S12/M16/A	 	 12	мм	 M16	 S12/PG9/A	 12	мм	 PG9

S16/M16/A	 	 16	мм	 M16	 S16/PG11/A	 16	мм	 PG11

S16/M20/A	 	 16	мм	 M20	 		 		 		 	

S20/M20/A	 	 20	мм	 M20	 S20/PG16/A	 20	мм	 PG16

S25/M25/A	 	 25	мм	 M25	 S25/PG21/A	 25	мм	 PG21

S32/M32/A	 	 32	мм	 M32	 S32/PG29/A	 32	мм	 PG29

S40/M40/A	 	 40	мм	 M40	 S40/PG36/A	 40	мм	 PG36

S50/M50/A	 	 50	мм	 M50	 S50/PG42/A	 50	мм	 PG42

S63/M63/A	 	 63	мм	 M63	 S63/PG48/A	 63	мм	 PG48

S75/M75/A	 	 75	мм	 M75	 		 		 		 	

		

Тип	S	/	SS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

 

 

 

Тип B
Прямой фитинг 

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	использо-

ванием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы:ни е ир анная а н

 

S10/M12/B	 	 10	мм	 M12	 S10/PG7/B	 10	мм	 PG7

S12/M16/B	 	 12	мм	 M16	 S12/PG9/B	 12	мм	 PG9

S16/M20/B	 	 16	мм	 M16	 S16/PG11/B	 16	мм	 PG11

S16/M20/B	 	 16	мм	 M20	 		 		 		 	

S20/M20/B	 	 20	мм	 M20	 S20/PG16/B	 20	мм	 PG16

S25/M25/B	 	 25	мм	 M25	 S25/PG21/B	 25	мм	 PG21

S32/M32/B	 	 32	мм	 M32	 S32/PG29/B	 32	мм	 PG29

S40/M40/B	 	 40	мм	 M40	 S40/PG36/B	 40	мм	 PG36

S50/M50/B	 	 50	мм	 M50	 S50/PG42/B	 50	мм	 PG42
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Тип	S	/	SS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип F
Прямой фитинг 

Тип F – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	прочей

арматуре

Материалы: ни е ир анная а н

S20/M20/F	 	 20	мм	 M20

S25/M25/F	 	 25	мм	 M25

S32/M32/F	 	 32	мм	 M32

		

Тип	S	/	SS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип C
Гладкие сальники 

Тип C – Adaptasteel
Гладкие сальники  /  Для	фиксации	кабелепровода	в	гладких	отверстиях	вставок

Материалы: ни е ир анная а н

S10/9/C	 	 10	мм	 9	мм

S12/12/C	 	 12	мм	 12	мм

S16/16/C	 	 16	мм	 16	мм

S20/20/C	 	 20	мм	 20	мм

S25/25/C	 	 25	мм	 25	мм

S32/32/C	 	 32	мм	 32	мм

S40/40/C	 	 40	мм	 40	мм

S50/51/C	 	 50	мм	 51	мм

S63/61/C	 	 63	мм	 61	мм

S75/75/C	 	 75	мм	 75	мм
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Тип	SP

IP40		 Тип	SP	–	тип	A,	B,	C,	E	и	F

IP65		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип SP – Adaptasteel
Универсальный гибкий кабелепровод из стали с водоотталкивающим покрытием

Материалы: ин анная а   р ием и  П   /  Цвет: черн  L  ер  R  ран е  R

SP10	 10	мм	 	 10,0	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25,	50	м

SP12	 12	мм	 	 14,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25,	50	м

SP16	 16	мм	 	 17,0	мм	 13,0	мм	 35	мм	 10,	25,	50	м

SP20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 10,	25,	50	м

SP25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 10,	25,	50	м

SP32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10,	25	м

SP40	 40	мм	 	 44,5	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10,	25	м

SP50	 50	мм	 	 55,0	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10,	25	м

SP63	 63	мм	 	 64,5	мм	 57,5	мм	 115	мм	 10	м

SP75	 75	мм	 	 79,0	мм	 70,0	мм	 150	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	SP12/BL/25М.

Неподвижные	объекты:	-25...+70	°C

Подвижные	объекты:	-5...+90°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Очень	высокая

Тип SP

Универсальный гибкий 

кабелепровод

Тип SN – Adaptasteel
Гибкий кабелепровод из стали с водоотталкивающим и растворителеустойчивым покрытием

Материалы: ин анная а   р ием и  иами а не на   /  Цвет:  черн  L

 

SN12	 12	мм	 	 14,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25,	50	м

SN16	 16	мм	 	 17,0	мм	 13,0	мм	 35	мм	 25,	50	м

SN20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 25,	50	м

SN25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25,	50	м

SN32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	SN12/BL/25	М.

Тип SN 
Гибкий кабелепровод из стали с
водоотталкивающим и 
растворителеустойчивым 
покрытием

Неподвижные	объекты:	-40...+120	°C

Подвижные	объекты:	-25...+150	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Высокая

		

Тип	SP

IP40		 Тип	SP	–	тип	A,	B,	C,	E	и	F

IP65		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –
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Тип LFH-SP – Adaptasteel
Универсальный гибкий кабелепровод из стали с водоотталкивающим покрытием и особо низкой 

пожароопасностью

Материалы: ин анная а   р ием и  и е ина  /  Цвет:  черн  L

 

LFH-SP12	 12	мм	 	 14,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25,	50	м

LFH-SP16	 16	мм	 	 17,0	мм	 13,0	мм	 35	мм	 10,	25,	50	м

LFH-SP20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 10,	25,	50	м

LFH-SP25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 10,	25,	50	м

LFH-SP32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10,	25	м

LFH-SP40	 40	мм	 	 44,5	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10,	25	м

LFH-SP50	 50	мм	 	 55,0	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10,	25	м

LFH-SP63	 63	мм	 	 64,5	мм	 57,5	мм	 115	мм	 10	м

LFH-SP75	 75	мм	 	 79,0	мм	 70,0	мм	 150	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	LFH-SP16/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-25...+90	°C

Подвижные	объекты:	-5...+105	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Высокая

Тип LFH-SP
Гибкий кабелепровод
из стали с водоотталкивающим 
покрытием и особо низкой 
пожароопасностью 

		

Тип	SP

IP54		 Тип	SP	–	Тип	A,	B,	C,	E	и	F

IP65		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

		
Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием	

стопорной	гайки	(заказывается	отдельно).

Материалы:ни е ир анная а н

 

SP10/M12/A	 	 10	мм	 	 M12	 SP10/PG7/A	 10	мм	 PG7

SP12/M16/A	 	 12	мм	 	 M16	 SP12/PG9/A	 12	мм	 PG9

SP16/M16/A	 	 16	мм	 	 M16	 	 		 	

SP16/M20/A	 	 16	мм	 	 M20	 SP16/PG11/A	 16	мм	 PG11

SP20/M20/A	 	 20	мм	 	 M20	 SP20/PG16/A	 20	мм	 PG16

SP25/M25/A	 	 25	мм	 	 M25	 SP25/PG21/A	 25	мм	 PG21

SP32/M32/A	 	 32	мм	 	 M32	 SP32/PG29/A	 32	мм	 PG29

SP40/M40/A	 	 40	мм	 	 M40	 SP40/PG36/A	 40	мм	 PG36

SP50/M50/A	 	 50	мм	 	 M50	 SP50/PG42/A	 50	мм	 PG42

SP63/M63/A	 	 63	мм	 	 M63	 SP63/PG48/A	 63	мм	 PG48

SP75/M75/A	 	 75	мм	 	 M75	 		 				 	
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Тип B
Прямой фитинг 
 

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	использо-

ванием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы:ни е ир анная а н

 

SP10/M12/B	 	 10	мм	 	 M12	 SP10/PG7/B	 10	мм	 PG7

SP12/M16/B	 	 12	мм	 	 M16	 SP12/PG9/B	 12	мм	 PG9

SP16/M16/B	 	 16	мм	 	 M16	 SP16/PG11/B	 16	мм	 PG11

SP16/M20/B	 	 16	мм	 	 M20	 		 		 		 	

SP20/M20/B	 	 20	мм	 	 M20	 SP20/PG16/B	 20	мм	 PG16

SP25/M25/B	 	 25	мм	 	 M25	 SP25/PG21/B	 25	мм	 PG21

SP32/M32/B	 	 32	мм	 	 M32	 SP32/PG29/B	 32	мм	 PG29

SP40/M40/B	 	 40	мм	 	 M40	 SP40/PG36/B	 40	мм	 PG36

SP50/M50/B	 	 50	мм	 	 M50	 SP50/PG42/B	 50	мм	 PG42

		
Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

 

 

Тип C90 – Adaptasteel
Фитинг с угловым элементом 90°  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	использованием	стопорной	гайки	

(заказывается	отдельно)

Материалы:ни е ир анная а н

 

SP16/M16/C90	 16	мм	 	 M16

SP16/M20/C90	 16	мм	 	 M20

SP20/M20/C90	 20	мм	 	 M20

SP25/M25/C90	 25	мм	 	 M25

SP32/M32/C90		 32	мм	 	 M32

		

Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

 

 

Тип C90
Фитинг с угловым элементом 90° 

This is a very tight page, and probably too close to the foot 
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Тип F – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с внутренней резьбой  /  Для	присоединения	к	наружной	резьбе	и	прочей	арматуре

Материалы: ни е ир анная а н

SP20/M20/F	 	 20	мм	 M20

SP25/M25/F	 	 25	мм	 M25

SP32/M32/F	 	 32	мм	 M32

Тип F
Прямой фитинг 

Тип M
Прямой поворотный фитинг 

Тип M – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	использо-

ванием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SP12/M16/M	 	 12	мм	 	 M16	 SP12/PG9/M	 12	мм	 PG9

SP16/M16/M	 	 16	мм	 	 M16	 SP16/PG11/M	 16	мм	 PG11

SP16/M20/M	 16	мм	 	 M20	 SP16/PG13/M	 16	мм	 PG13,5

SP20/M20/M	 20	мм	 	 M20	 SP20/PG16/M	 20	мм	 PG16

SP25/M25/M	 25	мм	 	 M25	 SP25/PG21/M	 25	мм	 PG21

SP32/M32/M	 32	мм	 	 M32	 SP32/PG29/M	 32	мм	 PG29

SP40/M40/M	 40	мм	 	 M40

SP50/M50/M	 	 50	мм	 	 M50

Неподвижные	объекты:	-50...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C

 

		
Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 –

IP65		 Да

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C
		

Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

 

SP16/038/M	 16	мм	 3/8”

SP16/038/M	 16	мм	 3/8”

SP20/050/M	 20	мм	 1/2”

SP25/075/M	 25	мм	 3/4”

SP32/100/M	 32	мм	 1”
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Тип C
Гладкие сальники 

Тип E – Adaptasteel
Оконечный элемент для кабелепровода  /  Защита	кабеля	с	торца

Материалы: ни е ир анная а н

SP12/E	 	 12	мм

SP16/E	 	 16	мм

SP20/E	 	 20	мм

SP25/E	 	 25	мм

SP32/E	 	 32	мм

SP40/E	 	 40	мм

SP50/E	 	 50	мм

Тип E
Оконечный элемент для 
кабелепровода 

Тип C – Adaptasteel
Гладкие сальники  /  Для	фиксации	кабелепровода	в	гладких	отверстиях	вставок

Материалы: ни е ир анная а н

SP10/9/C	 	 10	мм	 9	мм

SP12/12/C	 	 12	мм	 12	мм

SP16/16/C	 	 16	мм	 16	мм

SP20/20/C	 	 20	мм	 20	мм

SP25/25/C	 	 25	мм	 25	мм

SP32/32/C	 	 32	мм	 32	мм

SP40/40/C	 	 40	мм	 40	мм

SP50/51/C	 	 50	мм	 51	мм

SP63/61/C	 	 63	мм	 61	мм

SP75/75/C	 	 75	мм	 75	мм

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C
		

Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

		

Тип	SP	/	SN	/	LFH-SP

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –
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Тип SPL – Adaptasteel
Гибкий стальной кабелепровод с водонепроницаемым и устойчивым к воздействию масла покрытием

Материалы: ин анная а   р ием и  П   /  Цвет: черн  L  ер  R  ран е  R

 

SPL10	 10	мм	 	 11,8	мм	 1/4”	 7,0	мм	 40	мм	 10,	25,	50	м

SPL12	 12	мм	 	 14,2	мм	 5/16”	 10,0	мм	 45	мм	 10,	25,	50	м

SPL16	 16	мм	 	 17,8	мм	 3/8”	 12,5	мм	 50	мм	 10,	25,	50	м

SPL20	 20	мм	 	 21,1	мм	 1/2”	 15,9	мм	 80	мм	 10,	25,	50	м

SPL25	 25	мм	 	 26,4	мм	 3/4”	 21,0	мм	 110	мм	 10,	25,	50	м

SPL32	 32	мм	 	 33,1	мм	 1”	 26,7	мм	 145	мм	 10,	25	м

SPL40	 40	мм	 	 41,8	мм	 1	1/4”	 35,4	мм	 180	мм	 10,	25	м

SPL50	 50	мм	 	 47,9	мм	 1	1/2”	 40,4	мм	 240	мм	 10,	25	м

SPL63	 63	мм	 	 59,7	мм	 2”	 51,6	мм	 345	мм	 10,	25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	SPL12/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-20...+105	°C

Подвижные	объекты:	-5...+105	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

	

Очень	высокая

Тип SPL 
Гибкий стальной кабелепровод с 
водонепроницаемым

		

Тип	SPL

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP67		 Тип	SPL	–	тип	A,	B	и	M

IP68		 Тип	SPL	–	тип	M

IP69K	 Тип	SPL	–	тип	M

Тип SPLHC – Adaptasteel
Гибкий стальной кабелепровод с водонепроницаемым и устойчивым к воздействию экстремальных 

температур покрытием

Материалы: ин анная а   р ием и  ерм а ичн  ре ин   /  Цвет:  черн  L

 

SPLHC10	 10	мм	 	 11,8	мм	 1/4”	 7,0	мм	 40	мм	 25,	50	м

SPLHC12	 12	мм	 	 14,2	мм	 5/16”	 10,0	мм	 40	мм	 25,	50	м

SPLHC16	 16	мм	 	 17,8	мм	 3/8”	 12,5	мм	 50	мм	 25	м

SPLHC20	 20	мм	 	 21,1	мм	 1/2”	 15,9	мм	 80	мм	 25	м

SPLHC25	 25	мм	 	 26,4	мм	 3/4”	 21,0	мм	 110	мм	 25	м

SPLHC32	 32	мм	 	 33,1	мм	 1”	 26,7	мм	 145	мм	 25	м

SPLHC40	 40	мм	 	 41,8	мм	 1	1/4”	 35,4	мм	 180	мм	 25	м

SPLHC50	 50	мм	 	 47,9	мм	 1	1/2”	 40,4	мм	 240	мм	 25	м

SPLHC63	 63	мм	 	 59,7	мм	 2”	 51,6	мм	 345	мм	 25	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул,	цвет	и	длину	бухты,	например:	SPLHC12/BL/50M.

Неподвижные	объекты:	-65...+135	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C

Очень	высокая	гибкость	–		

высокая	долговечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая

Тип SPLHCB 
Гибкий стальной кабелепровод с 
водонепроницаемым

		

Тип	SPL

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP67		 Тип	SPL	–	тип	A,	B	и	M

IP68		 Тип	SPL	–	тип	M

IP69K	 Тип	SPL	–	тип	M
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Тип SPUL – Adaptasteel
Гибкий стальной кабелепровод с водонепроницаемым покрытием; сертифицирован UL и CSA.

Материалы: ин анная а   ме н м ар а м и  р ием и  П   /  Цвет:  ер  

R

SPUL16	 16	мм	 17,8	мм	 3/8”	 12,5	мм	 50	мм	 50	м

SPUL20	 20	мм	 21,1	мм	 1/2”	 15,9	мм	 80	мм	 50	м

SPUL25	 25	мм	 26,4	мм	 3/4”	 21,0	мм	 110	мм	 25	м

SPUL32	 32	мм	 33,1	мм	 1”	 26,7	мм	 145	мм	 25	м

SPUL40	 40	мм	 41,8	мм	 1	1/4”	 35,4	мм	 180	мм	 25	м

SPUL50	 50	мм	 47,9	мм	 1	1/2”	 40,4	мм	 240	мм	 25	м

SPUL63	 63	мм	 59,7	мм	 2”	 51,6	мм	 345	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SPUL16/50M.

Неподвижные	объекты:	-20...+75	°C

Подвижные	объекты:	-5...+105	°C

Средняя	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

	

Высокая

Тип SPUL
и устойчивым к воздействию 
экстремальных температур 
покрытием

		

Тип	SPL

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Тип	SPL	–	тип	M	и	C90

IP67		 Тип	SPL	–	тип	A,	B	и	M

IP68		 Тип	SPL	–	тип	M

IP69K	 Тип	SPL	–	тип	M

Тип A
Прямой фитинг

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	исполь-

зованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SPL16/M16/A	 16	мм	 3/8”	 M16

SPL16/M20/A	 16	мм	 3/8”	 M20

SPL20/M20/A	 20	мм	 1/2”	 M20

SPL25/M25/A	 25	мм	 3/4”	 M25

SPL32/M32/A	 32	мм	 1”	 M32

Неподвижные	объекты:	-65...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C
		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

UL514B
 мен а 

2

This is a very tight page, and probably too close to the foot 



/1     Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114

е а иче ие а е е р
и   и   

Тип B
Прямой фитинг

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	использо-

ванием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SPL16/M16/B	 16	мм	 3/8”	 M16

SPL16/M20/B	 16	мм	 3/8”	 M20

SPL20/M20/B	 20	мм	 1/2”	 M20

SPL25/M25/B	 25	мм	 3/4”	 M25

SPL32/M32/B	 32	мм	 1”	 M32

Неподвижные	объекты:	-65...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C
		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP54		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип E
Оконечный элемент для 
кабелепровода

Тип E – Adaptasteel
Оконечный элемент для кабелепровода  /  Защита	кабеля	с	торца

Материалы: ни е ир анная а н

SPL10/E	 10	мм	 	 1/4”	 M16

SPL12/E	 12	мм	 	 5/16”	 M20

SPL16/E	 16	мм	 	 3/8”	 M20

SPL20/E	 20	мм	 	 1/2”	 M25

SPL25/E	 25	мм	 	 3/4”	 M25

SPL32/E	 32	мм	 	 1”	 M20

SPL40/E	 40	мм	 	 1	1/4”	 M20

SPL50/E	 50	мм	 	 1	1/2”	 M25

SPL63/E	 63	мм	 	 2”	 M32

Неподвижные	объекты:	-65...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C
		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –
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Тип M – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	исполь-
зованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SPL10/M12/M	 10	мм	 1/4”	 M12

SPL12/M16/M	 12	мм	 5/16”	 M16

SPL16/M16/M	 16	мм	 3/8”	 M16

SPL16/M20/M	 16	мм	 3/8”	 M20

SPL20/M20/M	 20	мм	 1/2”	 M20

SPL25/M25/M	 25	мм	 3/4”	 M25

SPL32/M32/M	 32	мм	 1”	 M32

SPL40/M40/M	 40	мм	 1	1/4”	 M40

SPL50/M50/M	 50	мм	 1	1/2”	 M50

SPL63/M63/M	 63	мм	 2”	 M63

Тип M
Прямой поворотный фитинг

Неподвижные	объекты:	-65...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C
		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP54		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(10	бар	30	мин)

IP69K	 Да

 

SPL10/PG7/M	 10	мм	 1/4”	 PG7

SPL12/PG9/M	 12	мм	 5/16”	 PG9

SPL16/PG11/M	 16	мм	 3/8”	 PG11

SPL16/PG13/M	 16	мм	 3/8”	 PG13,5

SPL20/PG16/M	 20	мм	 1/2”	 PG16

SPL25/PG21/M	 25	мм	 3/4”	 PG21

SPL32/PG29/M	 32	мм	 1”	 PG29

SPL40/PG36/M	 40	мм	 1	1/4”	 PG36

SPL50/PG42/M	 50	мм	 1	1/2”	 PG42

SPL63/PG48/M	 63	мм	 2”	 PG48

 

SPL16/038/M	 16	мм	 	 3/8”	 3/8”

SPL20/050/M	 20	мм	 	 1/2”	 1/2”

SPL25/075/M	 25	мм	 	 3/4”	 3/4”

SPL32/100/M	 32	мм	 	 1”	 1”

SPL40/125/M	 40	мм	 	 1	1/4”	 1	1/4”

SPL50/150/M	 50	мм	 	 1	1/2”	 1	1/2”

UL514B
 мен а 

2
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Тип A
Фитинг с  
угловым  
элементом

Тип C90 – Adaptasteel
Фитинг с угловым элементом 90° – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные

отверстия	с	использованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SPL16/M16/C90	 16	мм	 	 3/8”	 M16

SPL16/M20/C90	 16	мм	 	 3/8”	 M20

SPL20/M20/C90	 20	мм	 	 1/2”	 M20

SPL25/M25/C90	 25	мм	 	 3/4”	 M25

SPL32/M32/C90	 32	мм	 	 1”	 M32

Неподвижные	объекты:	-65...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C
		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP54		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

Тип 45
Угловой  
фитинг 45°

Тип 45 – Adaptasteel
Угловой фитинг 45° – неподвижный, с наружной резьбой / Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с

использованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

B/M16/45	 16	мм	 	 3/8”	 M16*

B/M20/45	 16	мм	 	 3/8”	 M20

B/M20/45	 20	мм	 	 1/2”	 M20

B/M25/45	 25	мм	 	 3/4”	 M25

B/M32/45	 32	мм	 	 1”	 M32

*	Включает	внутреннюю	резьбу	М20.

Неподвижные	объекты:	-65...+150	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C

		

Тип	SPL	/	SPLHC	/	SPUL

IP54		 –

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 Да

IP68		 –

IP69K	 –

UL514B
 мен а 2

UL514B
 мен а 2
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Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокаяТип	SB

IP40		 Тип	SP	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

е а иче ие а е е р
и   и T   а и   е р ма ни н  ме

Тип SB – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы из оцинкованной стали в стальной оплетке с усиленной защитой от помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  е а и  ин анн  а и

 

SB10	 10	мм	 10,0	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25	м

SB12	 12	мм	 14,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25	м

SB16	 16	мм	 17,5	мм	 13,0	мм	 35	мм	 25	м

SB20	 20	мм	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 25	м

SB25	 25	мм	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

SB32	 32	мм	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

SB40	 40	мм	 43,6	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10	м

SB50	 50	мм	 56,0	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10	м

SB63	 63	мм	 65,0	мм	 57,5	мм	 115	мм	 10	м

SB75	 75	мм	 80,0	мм	 70,0	мм	 150	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SB12/25М.

Тип SB
Гибкие кабелепроводы 
из оцинкованной стали 
в стальной оплетке
с усиленной защитой от помех

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокаяТип	SB

IP40		 Тип	SP	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип STC – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы из оцинкованной стали в оплетке из луженой меди с высокой защитой от

помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  е а и  ен  ме и

STC10	 10	мм	 	 10,0	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25	м

STC12	 13	мм	 	 24,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25	м

STC16	 16	мм	 	 17,5	мм	 13,0	мм	 35	мм	 25	м

STC20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 25	м

STC25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

STC32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

STC40	 40	мм	 	 43,6	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10	м

STC50	 50	мм	 	 56,0	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	STC12/25М.

Тип STC
Гибкий кабелепровод
из оцинкованной стали
в оплетке из луженой меди 
с высокой защитой от помех
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Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокаяТип	SB

IP40		 Тип	SP	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип SSB – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы в оплетке со стандартной защитой от помех

Материалы: а е е р  и  нер а е е  а и  е а и  нер а е е  а и

 

SSB12	 13	мм	 	 24,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25	м

SSB16	 16	мм	 	 17,5	мм	 13,0	мм	 35	мм	 25	м

SSB20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 25	м

SSB25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

SSB32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SSB12/25М.

Тип SSB
Гибкий кабелепровод в оплетке 
в оплетке
со стандартной защитой от помех

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Высокая	гибкость	–	повышенная	долго-
вечность

Очень	высокаяТип	SB

IP40		 Тип	SP	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип SSBGS – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы в оплетке со стандартной защитой от помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  е а и  нер а е е  а и

 

SSBG12	 13	мм	 	 24,0	мм	 10,3	мм	 30	мм	 25	м

SSBG16	 16	мм	 	 17,5	мм	 13,0	мм	 35	мм	 25	м

SSBG20	 20	мм	 	 21,5	мм	 16,9	мм	 45	мм	 25	м

SSBG25	 25	мм	 	 26,0	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

SSBG32	 32	мм	 	 34,0	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SSBG12/25М.

Тип SSBGS
Гибкий кабелепровод
в оплетке
со стандартной защитой от помех
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Тип	SB	/	STC	/	SSB	/	SSBGS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием

стопорной	гайки	(заказывается	отдельно).

Материалы: ни е ир анная а н

SB10/M12/A	 	 10	мм	 M12

SB12/M16/A	 	 13	мм	 M16

SB16/M16/A	 	 16	мм	 M16

SB20/M20/A	 	 20	мм	 M20

SB25/M25/A	 	 25	мм	 M25

SB32/M32/A	 	 32	мм	 M32

SB40/M40/A	 	 40	мм	 M40

SB50/M50/A	 	 50	мм	 M50

SB63/M63/A	 	 63	мм	 M63

SB75/M75/A	 	 75	мм	 M75

Тип B
Прямой фитинг 

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с

использованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы: ни е ир анная а н

SB10/M12/B	 	 10	мм	 M12

SB12/M16/B	 	 13	мм	 M16

SB16/M16/B	 	 16	мм	 M16

SB20/M20/B	 	 20	мм	 M20

SB25/M25/B	 	 25	мм	 M25

SB32/M32/B	 	 32	мм	 M32

SB40/M40/B	 	 40	мм	 M40

SB50/M50/B	 	 50	мм	 M50

		

Тип	SB	/	STC	/	SSB	/	SSBGS

IP40		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C
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Неподвижные	объекты:	-15...+70	°C

Подвижные	объекты:	-5...+90°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Очень	высокаяТип	SPB

IP54		 Тип	SB	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип SPB – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы в оплетке с усиленной защитой от помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  е а и  нер а е е  а и

 

SPB10	 10	мм	 	 11,5	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25	м

SPB12	 13	мм	 	 15,5	мм	 10,3	мм	 25	мм	 25	м

SPB16	 16	мм	 	 18,5	мм	 13,0	мм	 30	мм	 25	м

SPB20	 20	мм	 	 23,0	мм	 16,9	мм	 35	мм	 25	м

SPB25	 25	мм	 	 27,5	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

SPB32	 32	мм	 	 35,5	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

SPB40	 40	мм	 	 45,1	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10	м

SPB50	 50	мм	 	 57,5	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SPB12/25М.

Тип SPB
Гибкий кабелепровод
в оплетке  
с усиленной защитой от помех

Неподвижные	объекты:	-15...+70	°C

Подвижные	объекты:	-5...+90°C

Высокая	гибкость	–	средняя	долговечность

Самозатухающий

Очень	высокаяТип	SB

IP54		 Тип	SB	–	тип	A	и	B

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Тип SPTC – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы в оплетке из луженой меди с высокой защитой от помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  р ием и  П  е а и  ен  ме и

 

SPTC10	 10	мм	 	 11,5	мм	 6,8	мм	 25	мм	 25	м

SPTC12	 13	мм	 	 15,5	мм	 10,3	мм	 25	мм	 25	м

SPTC16	 16	мм	 	 18,5	мм	 13,0	мм	 30	мм	 25	м

SPTC20	 20	мм	 	 23,0	мм	 16,9	мм	 35	мм	 25	м

SPTC25	 25	мм	 	 27,5	мм	 21,4	мм	 55	мм	 25	м

SPTC32	 32	мм	 	 35,5	мм	 28,1	мм	 60	мм	 10	м

SPTC40	 40	мм	 	 45,1	мм	 37,7	мм	 80	мм	 10	м

SPTC50	 50	мм	 	 57,5	мм	 48,4	мм	 90	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SPTC12/25М.

Тип SPTC
Гибкий кабелепровод
в оплетке из луженой меди 
с усиленной защитой от помех
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Тип	SPB	/	SPTC

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием	

стопорной	гайки	(заказывается	отдельно).

Материалы:ни е ир анная а н

 

SPB10/M12/A	 	 10	мм	 M12

SPB12/M16/A	 	 13	мм	 M16

SPB16/M16/A	 	 16	мм	 M16

SPB20/M20/A	 	 20	мм	 M20

SPB25/M25/A	 	 25	мм	 M25

SPB32/M32/A		 32	мм	 M32

SPB40/M40/A		 40	мм	 M40

SPB50/M50/A	 	 50	мм	 M50

Тип B
Прямой фитинг 

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	

использованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы:ни е ир анная а н

 

SPB10/M12/B	 	 10	мм	 M12

SPB12/M16/B	 	 13	мм	 M16

SPB16/M16/B	 	 16	мм	 M16

SPB20/M20/B		 20	мм	 M20

SPB25/M25/B		 25	мм	 M25

SPB32/M32/B		 32	мм	 M32

SPB40/M40/B		 40	мм	 M40

SPB50/M50/B	 	 50	мм	 M50

		

Тип	SPB	/	SPTC

IP54		 Да

IP65		 –

IP66		 –

IP67		 –

IP68		 –

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-50...+300	°C

Подвижные	объекты:	-45...+250	°C
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Неподвижные	объекты:	-65...+135	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C

Очень	высокая	гибкость	–	высокая	долго-
вечность

Самозатухающий

Без	галогена

Очень	высокая

		

Тип	SPLB

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Тип	SPLB	–	тип	A	и	B

IP67		 Тип	SPLB	–	тип	A	и	B

IP68		 Тип	SPLB	–	тип	A	и	B

IP69K	 –

Тип SPLHCB – Adaptasteel
Гибкие кабелепроводы, устойчивые к воздействию экстремальных температур и к неправильной

эксплуатации, в оплетке, со стандартной защитой от электромагнитных помех

Материалы: а е е р  и  ин анн  а и  р ием и  а  ерм а ичн  ре ин

е а и  нер а е е  а и 1

SPLHCB16	 16	мм	 	 19,8	мм	 12,5	мм	 80	мм	 25	м

SPLHCB20	 20	мм	 	 23,1	мм	 15,9	мм	 95	мм	 25	м

SPLHCB25	 25	мм	 	 28,4	мм	 21,0	мм	 115	мм	 25	м

SPLHCB32	 32	мм	 	 35,1	мм	 26,7	мм	 145	мм	 10	м

SPLHCB40	 40	мм	 	 44,0	мм	 35,4	мм	 180	мм	 10	м

SPLHCB50	 50	мм	 	 56,0	мм	 40,4	мм	 240	мм	 10	м

При	оформлении	заказа	необходимо	указывать	артикул	и	длину	бухты,	например:	SPLHCB16/25М.

Тип SPLHCB
Гибкий кабелепровод, 
устойчивый к воздействию 
экстремальных температур
и к неправильной эксплуатации, 
в оплетке, 
со стандартной защитой от помех

		

Тип	SPLHCB

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(10	бар	30	мин)

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-65...+135	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C

Тип A
Прямой фитинг 

Тип A – Adaptasteel
Прямой фитинг – неподвижный, с наружной резьбой  / Для	вставки	в	выбивные	отверстия	с	использованием	

стопорной	гайки	(заказывается	отдельно).

Материалы:ни е ир анная а н

 

SPLB16/M16/A	 16	мм	 M16

SPLB16/M20/A	 16	мм	 M20

SPLB20/M20/A	 20	мм	 M20

SPLB25/M25/A	 25	мм	 M25

SPLB32/M32/A	 32	мм	 M32

SPLB40/M40/A	 40	мм	 M40

SPLB50/M50/A		 50	мм	 M50
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Тип B
Прямой фитинг 

Тип B – Adaptasteel
Прямой фитинг – поворотный, с наружной резьбой  /  Для	вставки	в	резьбовые	и	выбивные	отверстия	с	

использованием	стопорной	гайки	(заказывается	отдельно)

Материалы:ни е ир анная а н

 

SPLB16/M16/B	 16	мм	 M16

SPLB16/M20/B	 16	мм	 M20

SPLB20/M20/B	 20	мм	 M20

SPLB25/M25/B	 25	мм	 M25

SPLB32/M32/B		 32	мм	 M32

		

Тип	SPLHCB

IP40		 –

IP65		 –

IP66		 Да

IP67		 Да

IP68		 Да	(10	бар	30	мин)

IP69K	 –

Неподвижные	объекты:	-65...+135	°C

Подвижные	объекты:	-45...+150	°C
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Тип PSA 
Соединители для бесконтактного переключателя / Материалы:ни е ир анная а н

 

M12	x	1,0		 	 PSA16/M12		 PSA9/M12

M18	x	1,0		 	 PSA16/M18		 PSA9/M18

M30		 	 PSA16/M30		 PSA9/M30

Тип PSA
Соединители для бесконтактного 
переключателя 

Металлические стопорные гайки типа LNB 

Тип LNB/LNS
Металлические стопорные гайки  /  Материалы:ни е ир анная а н  ин анная а

 

M12	x	1,0	 	 LNB/M12X1	 	 PG7	 LNB/PG7	 	 3/8”	 LNS/038

M12	x	1,5	 	 LNB/M12	 	 PG9	 LNB/PG9	 	 1/2”	 LNS/050

M16	 	 LNB/M16	 LNS/M16	 PG11	 LNB/PG11	 	 3/4”	 LNS/075

M20	 	 LNB/M20	 LNS/M20	 PG13,5	 LNB/PG13	 	 1”	 LNS/100

M25	 	 LNB/M25	 LNS/M25	 PG16	 LNB/PG16	 	 1	1/4”	 LNS/125

M32	 	 LNB/M32	 LNS/M32	 PG21	 LNB/PG21	 	 1	1/2”	 LNS/150

M40	 	 LNB/M40	 	 PG29	 LNB/PG29	 	 2”	 LNS/200

M50	 	 LNB/M50	 	 PG36	 LNB/PG36	 	 	

M63	 	 LNB/M63	 	 PG42	 LNB/PG42	 	 	

M75	 	 LNB/M75	 	 PG48	 LNB/PG48	 	 	

Тип P
Хомут для кабелепровода / Материалы: и ая и и ин анная а   а  и  П

 

PCLIP/10	 	 	 10	 PCLIP/32	 PCLIP/32SS	 32

PCLIP/12	 	 	 12	 PCLIP/40	 	 40

PCLIP/16	 	 PCLIP/16SS	 16	 PCLIP/50	 	 50

PCLIP/20	 	 PCLIP/20SS	 20	 PCLIP/63	 	 63

PCLIP/25	 	 PCLIP/25SS	 25	 PCLIP/75	 	 75	

Тип P
Хомут для кабелепровода 

Стопорная гайка LNS
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Тип TC
Переходник с резьбы UNEF 

Муфта с внутренней резьбой
Муфта с внутренней резьбой из латуни / Материалы:ни е ир анная а н

 

B/M16/C	 	 M16	 	 B/M40/C	 M40

B/M20/C	 	 M20	 	 B/M50/C	 M50

B/M25/C	 	 M25	 	 B/M63/C	 M63

B/M32/C	 	 M32	 	 B/M75/C	 M75

Муфта с внутренней резьбой
Латунная муфта с внутренней 
резьбой 

Тип TC
Переходник с резьбы UNEF с двусторонней внутренней резьбой / Материалы:ни е ир анная а н

5/8”UNEF	 B/063U-M16/TC

3/4“UNEF	 B/075U-M16/TC	 B/075U-M20/TC

7/8“UNEF	 	 B/088U-M20/TC

1“UNEF	 	 B/100U-M20/TC	 B/100U-M25/TC

13/16“UNEF	 	 B/119U-M20/TC	 B/119U-M25/TC

15/16“UNEF	 	 B/131U-M20/TC

17/16”UNEF	 	 	 B/144U-M25/TC	 B/144U-M32/TC

Угловой фитинг из латуни, тип 90

Тип 90/45
Угловые фитинги из латуни / Материалы: ни е ир анная а н

 
º º º º º º

M16	 	 M16	 B/M16/90	 	 1/2”	 M20		 B/050/90	 B/050/45	 PG9	 M16	 B/PG9/90	

M16		 	 M20		 	 B/M16/45		 3/4”	 M25	 B/075/90	 B/075/45	 PG11	 M16	 B/PG11/90	 B/PG11/45

M20	 	 M20	 B/M20/90	 B/M20/45		 1”	 M32	 B/100/90	 B/100/45	 PG13,5	 M20	 B/PG13/90	 B/PG13/45

M25	 	 M25	 B/M25/90	 B/M25/45	 		 	 	 	 PG16	 M20	 B/PG16/90	 B/PG16/45

M32	 	 M32	 B/M32/90	 B/M32/45	 	 	 	 	 PG21	 M25	 B/PG21/90	 B/PG21/45

Угловой фитинг из латуни, тип 45
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Тип E / тип R / тип C
Расширяющие переходники, сужающие переходники и переходники с резьбы на резьбу / Материалы: ни е ир анная а н

8

M16	 B/M16-PG7/TC	 B/M16-PG9/TC	 B/M16-PG11/TC

M20	 B/M20-PG7/TC	 B/M20-PG9/TC	 B/M20-PG11/TC	 B/M20-PG13/TC	 B/M20-PG16/TC	 B/M20-PG21/TC

M25	 	 	 	 	 	 B/M25-PG21/TC

M32	 	 	 	 	 	 	 B/M32-PG29/TC

M40

M50

PG7	 	 B/PG7-PG9/E

PG9	 B/PG9-PG7/R	 	 B/PG9-PG11/E	 B/PG9-PG13/E

PG11	 B/PG11-PG7/R	 B/PG11-PG9/R	 	 B/PG11-PG13/E	 B/PG11-PG16/E

PG13,5	 B/PG13-PG7/R	 B/PG13-PG9/R	 B/PG13-PG11/R	 	 B/PG13-PG16/E	 B/PG13-PG21/E

PG16	 B/PG16-PG7/R	 B/PG16-PG9/R	 B/PG16-PG11/R	 B/PG16-PG13/R	 	 B/PG16-PG21/E

PG21	 	 	 B/PG21-PG11/R	 B/PG21-PG13/R	 B/PG21-PG16/R	 	 B/PG21-PG29/E

PG29	 	 	 	 	 B/PG29-PG16/R	 B/PG29-PG21/R	 	 B/PG29-PG36/E

PG36	 	 	 	 	 	 B/PG36-PG21/R	 B/PG36-PG29/R	 	 B/PG36-PG42/E	 B/PG36-PG48/E

PG42	 	 	 	 	 	 	 B/PG42-PG29/R	 B/PG42-PG36/R	 	 B/PG42-PG48/E

PG48	 	 	 	 	 	 	 	 B/PG48-PG36/R	 B/PG48-PG42/R

е а иче ие а е е р
е ар    R и T

 

M16		 B/M16-M12/R		 			 B/M16-M20/E		 			 			 			 	

M20		 B/M20-M12/R		 B/M20-M16/R		 			 B/M20-M25/E		 			 			 B/M20-050/TC

M25		 		 		 B/M25-M20/R		 			 B/M25-M32/E		 			 	

M32		 			 			 			 B/M32-M25/R		 			 			 	

M40		 			 			 			 			 B/M40-M32/R		 			 	

M50		 			 			 			 			 			 B/M50-M40/R		 	

PG7		 			 B/PG7-M16/TC		 B/PG7-M20/TC		 			 			 			 	

PG9		 			 B/PG9-M16/TC		 B/PG9-M20/TC		 			 			 			 	

PG11		 			 B/PG11-M16/TC		 B/PG11-M20/TC		 			 			 			 B/PG11-050/TC

PG13,5		 			 B/PG13-M16/TC		 B/PG13-M20/TC		 			 			 			 	

PG16		 			 B/PG16-M16/TC		 B/PG16-M20/TC		 B/PG16-M25/TC		 			 			 B/PG16-050/TC

PG21		 			 B/PG21-M16/TC		 B/PG21-M20/TC		 B/PG21-M25/TC		 B/PG21-M32/TC		 		 	

PG29		 			 			 B/PG29-M20/TC		 B/PG29-M25/TC		 B/PG29-M32/TC		 B/PG29-M40/TC		 	

PG36		 			 			 			 			 B/PG36-M32/TC		 B/PG36-M40/TC		 	

PG42		 			 			 			 			 			 			 	

PG48		 			 			 		 			 			 			 	

1/2”	NPT		 			 B/050-M16/TC		 B/050-M20/TC		 			 		 			 	

Тип E, R и C 
Расширяющие переходники, сужающие переходники и переходники с резьбы на резьбу 
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Тип E / тип R / тип C
Расширяющие переходники, сужающие переходники и переходники с резьбы на резьбу / Материалы:ни е ир анная а н

8

M16		 B/M16-PG7/TC		 B/M16-PG9/TC		 B/M16-PG11/TC		 		 			 			 		 		 			 	

M20		 B/M20-PG7/TC		 B/M20-PG9/TC		 B/M20-PG11/TC		 B/M20-PG13/TC		 B/M20-PG16/TC		 B/M20-PG21/TC		 			 			 			 	

M25		 			 			 			 			 			 B/M25-PG21/TC		 			 		 		 	

M32		 			 			 			 		 			 			 B/M32-PG29/TC		 			 		 	

M40	 			 			 			 			 			 			 			 			 			 	

M50		 			 			 			 			 			 			 			 			 			 	

PG7		 			 B/PG7-PG9/E		 			 			 			 			 			 			 		 	

PG9		 B/PG9-PG7/R		 			 B/PG9-PG11/E		 B/PG9-PG13/E		 			 			 			 			 			 	

PG11		 B/PG11-PG7/R		 B/PG11-PG9/R		 			 B/PG11-PG13/E		 B/PG11-PG16/E		 			 			 			 			 	

PG13,5		 B/PG13-PG7/R		 B/PG13-PG9/R		 B/PG13-PG11/R		 			 B/PG13-PG16/E		 B/PG13-PG21/E		 			 			 			 	

PG16		 B/PG16-PG7/R		 B/PG16-PG9/R		 B/PG16-PG11/R		 B/PG16-PG13/R		 			 B/PG16-PG21/E		 			 			 			 	

PG21		 			 			 B/PG21-PG11/R		 B/PG21-PG13/R		 B/PG21-PG16/R		 			 B/PG21-PG29/E		 		 			 	

PG29		 			 			 			 			 B/PG29-PG16/R		 B/PG29-PG21/R		 			 B/PG29-PG36/E		 		 	

PG36		 			 			 			 			 			 B/PG36-PG21/R		 B/PG36-PG29/R		 			 B/PG36-PG42/E		 B/PG36-PG48/E

PG42		 			 			 			 			 			 			 B/PG42-PG29/R		 B/PG42-PG36/R		 			 B/PG42-PG48/E

PG48		 			 			 			 			 			 			 			 B/PG48-PG36/R		 B/PG48-PG42/R		 	
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Режущий инструмент
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Kwikcut
ни   и еа н  я  я ре и 

неме а иче и  а е е р    I  R  L  
 L      и   2 мм

Применение
а и  а е е р  ме  е ием и н анием  

а  р ч и  р ерн  а е е р  ч  е  
чи  р н  ра ре  Пре а а я менн е е ия

Swingcut
 ре а яе   ни ер а н  ин р мен  

че а и   е е н ии и  и н и  н 
е ечи ае  р н  ер ен и ярн  ре  ри ра е 

 не р ни аем ми и н ими я а е е р ами 
иаме р м  1   2 мм  и а ра ре а  е  ра  
ре ае  и ие  ри а аем е ера р м  

е ечи ая м н е ра ре ание

Применение
П ме и  а е е р   и и и а ре и  П ерн  
р ч  на а  и ере  ри а ая нара а ее и ие  

рн  р ч е

е ие е  амени  а аря р иненн м 
и ир им  и ам енн  р чн и  

Пре а а я менн е е ия

Kwikcut

KWIKCUT

Swingcut

SWINGCUT

Ножницы Kwikcut Ножницы Swingcut 
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Cut-Vice
н р мен   е ечи ае  р н  ре  ри 

ра е  а е е р ами иаме р м  1   4  мм

Применение
а ме и  а е е р   р а и  и 
а ян  и  ер и ая а е е р  и р ч  ме е  

а и  е ие  а  и ни  ра ре  При 
ра ре ании а е е р   е е ме  ре а 

е е  ерн  е  ен  ч  а и ир а  
е  

Rotocut
R  ре а яе   р  и е и н  
ин р мен  я ра ре ания а н  а е е р  

иаме р м 2  и 2  мм и а    L  и 

Применение
ре ир а  ение р а а им ра м  

ч  а е е р  и ир а я  ем е  а  
р ча  и р  рачи ая ри м е ие  а 

е ие ра ре е  ен  а е е р а  а и  
а ение и и еч  а е е р  а е и  
а е е р  на е ча и  ере р и  е  и  

и е е а е е р   р ием  ере  е  
ере р чи анием р а и   е е  ра ре а  

Пре а а я менн е е ия

Cut-Vice

CUT-VICE

Rotocut

ROTOCUT

Режущий инструмент Cut-Vice Режущий инструмент Rotocut 
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Технические характеристики

е а 5/2

а и а  ме  и арн е ара ери и и  5/

е ен  а и  I  и ара ери и и арма р  5/4

чи   имиче м  е и  5/
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Метрическая резьба
Стандартная резьба, соответствующая стандартам EN60423 и 

BS3643 

 

M8		 	 8	мм	 	 6,9	мм		 1	мм

M10		 10	мм		 	 8,9	мм		 1	мм

M12		 12	мм		 	 10,9	мм		 1	мм

M12		 12	мм		 	 10,4	мм		 1,5	мм

M16		 16	мм		 	 14,4	мм		 1,5	мм

M18		 18	мм		 	 16,9	мм		 1	мм

M20		 20	мм		 	 18,4	мм	 1,5	мм

M25		 25	мм		 	 23,4	мм		 1,5	мм

M30		 30	мм		 	 28,4	мм		 1,5	мм

M32		 32	мм		 	 30,4	мм		 1,5	мм

M40		 40	мм		 	 38,4	мм		 1,5	мм

M50		 50	мм		 	 48,4	мм		 1,5	мм

M63		 63	мм		 	 61,4	мм		 1,5	мм

M75		 75	мм		 	 73,4	мм		 1,5	мм

ПРИМЕЧАНИЯ:	Приводятся	номинальные	габариты.

Данные по немецкой трубной резьбе (PG)
Стандартная немецкая резьба, соответствующая стандарту 

DIN40430 

 

PG7		 12,5	мм		 	 11,3	мм		 1,27	мм

PG9		 15,2	мм		 	 13,9	мм		 1,41	мм

PG11		 18,6	мм		 	 17,3	мм		 1,41	мм

PG13,5		 20,4	мм	 	 19,1	мм		 1,41	мм

PG16		 22,5	мм		 	 21,2	мм		 1,41	мм

PG21		 28,3	мм		 	 26,8	мм		 1,59	мм

PG29		 37	мм		 	 35,5	мм		 1,59	мм

PG36		 47	мм		 	 45,5	мм		 1,59	мм

PG42		 54	мм		 	 52,5	мм		 1,59	мм

PG48		 59,3	мм		 	 57,8	мм	 1,59	мм

ПРИМЕЧАНИЯ:	Приводятся	номинальные	габариты.

Данные по японской трубной резьбе (PF)
Японская трубная резьба, соответствующая стандарту JIS B 0202

 

1/4”		 13	мм		 	 		 1,34	мм

3/8”		 16,7	мм		 	 15,0	мм		 1,34	мм

1/2”		 21,0	мм		 	 18,6	мм		 1,81	мм

3/4”		 26,4	мм		 	 24,1	мм		 1,81	мм

1”		 	 33,3	мм		 	 30,3	мм		 2,31	мм

1	1/4”		 41,9	мм		 	 39,0	мм		 2,31	мм

1	1/2”		 47,8	мм		 	 44,8	мм	 2,31	мм

2”		 	 59,6	мм		 	 56,7	мм		 2,31	мм

ПРИМЕЧАНИЯ:	Приводятся	номинальные	габариты.

Американская коническая резьба (NPT)
Резьба дюймовая трубная коническая в соответствии со стандар-

том ANSI/ASME B1.20.1 - 1983

 

3/8”		 16,7	мм		 	 1,14	мм

1/2”		 21,0	мм		 	 1,81	мм

3/4”		 26,4	мм		 	 1,81	мм

1”		 	 33,3	мм		 	 2,21	мм

1	1/4”	 41,9	мм		 	 2,21	мм

1	1/2”		 47,8	мм		 	 2,21	мм

2”		 	 59,6	мм		 	 2,21	мм

ПРИМЕЧАНИЯ:	Приводятся	номинальные	габариты.

Американская резьба UNEF / UNS
Стандартная американская резьба, соответствующая стандарту 

BS1580 

 

5/8”		 15,9	мм	 	 14,7	мм		 1,06	мм

3/4”		 19,1	мм	 	 17,7	мм		 1,27	мм

13/16”		 20,6	мм	 	 19,3	мм		 1,27	мм

7/8”		 22,2	мм	 	 20,9	мм		 1,27	мм

15/16”		 23,8	мм	 	 22,4	мм		 1,27	мм

1”		 	 25,4	мм	 	 24,0	мм		 1,27	мм

1	1/8”		 28,6	мм	 	 27,0	мм		 1,41	мм

1	3/16”		 30,2	мм		 	 28,6	мм		 1,41	мм

1	1/4”		 31,8	мм		 	 30,2	мм		 1,41	мм

1	5/16”		 33,3	мм		 	 31,8	мм		 1,41	мм

1	3/8”		 34,9	мм		 	 33,4	мм		 1,41	мм

1	7/16”		 36,5	мм		 	 35,0	мм		 1,41	мм

1	3/4”		 44,5	мм		 	 42,9	мм		 1,41	мм

2”		 	 50,8	мм		 	 49,3	мм	 1,59	мм

2	1/4”		 57,2	мм		 	 55,4	мм		 1,59	мм

ПРИМЕЧАНИЯ:	Приводятся	номинальные	габариты.
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Защита от электромагнитных помех
я е  на р  енн  а н  е ечи  
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Противопожарные характеристики
Пр ия  имее   мар ир  ч  

а е  м  е  ра   и ем  
а е е р  рая е ряе  ре аниям  
р и арн м ара ери и ам на е е  
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и ении а е е р а  

Кабелепроводы имеют различные 
противопожарные характеристики от 
низкой пожароопасности (LFH) и без 
содержания галогена до крайне низкой 
(SLFH), при которой продукция не содержит 
азота. Кроме этого, к системам с 
изначально низкой пожароопасностью 
(ILFH) относятся системы, целиком 
изготовленные из металла.

Стандартная
защита от 

помех
е ен  

Усиленная
защита от 

помех
е ен  

Высокая
защита от 

помех
е ен  

Низкая Особо низкая Крайне низкая Изначально 
низкая

Характеристики  LFH  ELFH  SLFH  ILFH
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T   и  

е а иче ие 
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Защита от воздействия воды
е ен  а и  р ания  ч е  
ре ения  ре а е е ия  
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е ен  I  ре е яе  а и  е риче  р ания а че  е
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Защита от проникновения твердых частиц
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Степени защиты IP
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Первая цифра означает 
защиту от воздействия пыли

Вторая цифра означает
Защиту от воздействия воды
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Сравнительная таблица устойчивости к химическому воздействию

ASTM	№	1	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l

ASTM	№	2	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 s	 l	 l

ASTM	№	3	 l	 l	 l	 n	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 s	 l	 l

Уксусная	кислота	(10%)	 s	 s	 l	 s	 l	 l	 s	 s	 n	 l	 l	 l	 l	 s	 l

Ацетон	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 n	 l	 l	 l

Хлорид	алюминия	 s	 l	 n	 s	 l	 l	 s	 l	 n	 s	 l	 l	 l	 s	 NT

Анилин	 s	 n	 n	 n	 l	 s	 s	 n	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l

Бензальдегид	 s	 s	 s	 n	 s	 l	 s	 s	 l	 l	 n	 n	 s	 l	 l

Бензол	 l	 l	 s	 n	 s	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 n	 n	 l	 l

Тетрахлорид	углерода	 l	 l	 n	 s	 s	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 s	 s	 l	 l

Хлорная	вода	 n	 n	 s	 n	 s	 n	 n	 n	 n	 n	 s	 n	 l	 n	 l

Хлороформ	 n	 n	 n	 n	 s	 l	 n	 s	 l	 l	 n	 n	 s	 l	 l

Лимонная	кислота	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Сульфат	меди	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Крезол	 n	 n	 NT	 s	 l	 s	 n	 n	 l	 l	 n	 s	 l	 s	 l

Дизельное	топливо	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l

Диэтиламин	 l	 s	 s	 s	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l

Этанол	 l	 s	 l	 n	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l

Эфир	 l	 l	 NT	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 s	 l	 l	 l

Этиламин	 l	 s	 NT	 s	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 s	 s	 s	 l	 l

Этиленгликоль	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 s	 l	 l	 l

Этилэтаноат	 s	 l	 l	 n	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 n	 n	 l	 l	 l

Фреон	32	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 s	 n	 l	 n	 s	 n	 l	 l

Соляная	кислота	(10%)	 n	 s	 s	 l	 l	 l	 n	 s	 n	 n	 n	 l	 l	 n	 l

Соляная	кислота	(36%)	 n	 n	 n	 s	 l	 l	 n	 n	 n	 n	 n	 l	 l	 n	 l

Перекись	водорода	(35%)	 s	 s	 s	 l	 l	 l	 s	 n	 n	 l	 s	 l	 s	 l	 l

Перекись	водорода	(87%)	 n	 n	 n	 l	 s	 l	 n	 n	 n	 l	 n	 l	 n	 s	 l

Молочная	кислота	 s	 l	 n	 s	 l	 l	 s	 l	 n	 l	 l	 s	 s	 l	 l

Смазочное	масло	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 s	 l	 l

Метанол	 s	 s	 l	 n	 l	 l	 s	 s	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l

Бромид	метила	 n	 n	 NT	 n	 s	 l	 n	 n	 l	 l	 n	 n	 s	 l	 l

Метилэтилкетон	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 n	 l	 l	 l

Азотная	кислота	(10%)	 n	 n	 s	 l	 l	 l	 n	 n	 n	 n	 l	 l	 l	 n	 l

Азотная	кислота	(70%)	 n	 n	 n	 l	 l	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 l	 l	 n	 l

Щавелевая	кислота	 s	 l	 s	 s	 l	 l	 s	 s	 n	 l	 l	 l	 l	 s	 l

Озон	(газ)	 n	 n	 NT	 s	 s	 l	 n	 l	 n	 l	 l	 s	 s	 l	 l

Парафиновое	масло	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l

Бензин	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l

Фенол	 n	 n	 n	 s	 l	 s	 n	 s	 l	 l	 n	 s	 l	 s	 l
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Сравнительная таблица устойчивости к химическому воздействию

Морская	вода	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 s

Нитрат	серебра	 l	 l	 NT	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Скайдрол	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 n	 l	 l	 l

Хлорид	натрия	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 s

Гидрохлорид	натрия	(10%)	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Гидрохлорид	натрия	(60%)	 l	 s	 n	 s	 l	 l	 l	 s	 n	 s	 l	 l	 l	 l	 l

Диоксид	серы	(газ)	 n	 n	 s	 l	 l	 l	 n	 n	 n	 n	 s	 l	 l	 s	 n

Серная	кислота	(10%)	 n	 s	 l	 l	 l	 l	 n	 s	 n	 n	 l	 l	 l	 n	 n

Серная	кислота	(70%)	 n	 n	 n	 l	 l	 n	 n	 n	 n	 n	 s	 l	 l	 n	 n

Толуол	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 s	 n	 n	 l	 l

Трансформаторное	масло	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 s	 l	 l

1,1,1-трихлорэтан	 l	 l	 s	 n	 s	 l	 l	 s	 n	 l	 s	 n	 s	 l	 l

Трихлорэтилен	 s	 n	 n	 n	 s	 l	 s	 s	 n	 l	 s	 n	 n	 l	 l

Скипидар	 l	 l	 l	 s	 n	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 s	 n	 l	 l

Растительное	масло	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l	 l

Винилацетат	 s	 l	 NT	 n	 l	 l	 s	 n	 n	 l	 n	 n	 l	 l	 l

Вода	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Уайт-спирит	 l	 l	 NT	 s	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 n	 s	 s	 l	 l

Хлорид	цинка	 n	 l	 s	 l	 l	 l	 n	 l	 n	 l	 l	 l	 l	 s	 l

Примечания
При е енная е ин рма ия ае я  я 

ра и на н ании и анн  е ниче и  
анн  и на е  а ра

чи  е а анн  и е и   имиче м  
е и  ена а ими а рами  а  е ен  

имиче  е ия  н ен ра ия е е а и 
ем ера ра  При е енн е е начения е и е н  

я ем ера р  2

анн  а и е  м н  а я и чи е н  на 
енн  ра  и ри  н ная н ия а и  

 ре ра и  а н  я р я и р  
е а н и

нечн  а е  ен ени  ме им  
р ии  иями а а ии на е е и 

ра и я  м ани   я чения ее 
р н  ин рма ии

Обозначения
   П и         l
   а ичн  и  s

   е и  n

 е ир ание не р и     T
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Введение
а н  ри ан им рмам и Пра и ам р а и 

е р р и 1  ммарная а  
еречн  ечения ин и и а н  а е е  не

на ре а  4   а и еречн  ечения 
а е е р а ри и ании  и ее а е е  П  
а и е ни е  м е е ра чи а  иче  и  

р е м н  ра ме и   и м а е е р е

Применение
 Шаг 1: ре е и  иче  и и ра мер а  

р а  а е е р е
 Шаг 2:  а и е П а  ечения   

а и а 1  я  начение а и а  и  
р  и  а а 1

 Шаг 3: и  е ченн е начения ммарная 
а  ечения

 Шаг 4: р  а и  а нения а е е р а 
а и а 2  

 ра  а е е р   е ен  а нения на 4  
е ммарн  начения  ченн  на а е 

Таблица 1. Площадь поперечного сечения

1	мм	 6,6		 13,2		 19,8		 26,4		 33		 66		 99		 132	

1,5	мм	 7,6		 15,2		 22,8		 30,4		 38		 76		 114		 152

2,5	мм	 9,6		 19,2		 28,8		 38,4		 48		 96		 144		 192	

4	мм	 14,5		 29		 43,5		 58		 72,5		 145		 217,5		 290

6	мм	 18,8		 37,6		 56,4		 75,2		 94		 188		 282		 376	

10	мм	 29,3		 58,6		 87,9		 117,2		 146,5		 293		 439,5		 586	

16	мм	 40,2		 80,4		 120,6		 160,8		 201		 402		 603		 804	

25	мм	 63,8		 127,6		 191,4		 255,2		 319		 638		 957		 1276

35	мм	 83,5		 167		 250,5		 334		 417,5		 835		 1252		 1670	

50	мм	 113		 226		 339		 452		 565		 1130		 1695		 2260

70	мм	 149		 298		 447		 596		 745		 1490		 2235		 	

95	мм	 204		 408		 612		 816		 1020		 2040		 			 		

Таблица 2. Заполнение пластмассовых и металлических кабелепроводов

10	мм	 33,2		 13		 25,5		 10,2

13	мм	 72,4	 29		 58,1		 23,2

16	мм	 109,4		 44		 83,3		 33,3

18	мм	 158,4	 63		 160,6		 64,2

21	мм	 213,8		 86		 243,3		 97,3

28	мм	 369,8	 148		 452,4		 181

34	мм	 602,6		 241		 855,3		 342,1

42	мм	 973,1		 390		 1164,2		 465,7

54	мм	 1698,2	 680		 1963,5		 785,4

80	мм	 3520	 1410		 3473,2		 1389,3

106	мм	 6500		 2600		 			 		

Пример: какой типоразмер кабелепровода выбрать?
 Шаг 1:4 и   2  мм  2 и   1  мм и  и   

 мм
 Шаг 2: П а  ечения че ре  и   2  мм 

а яе  4   и   1  мм   ре  и   
 мм  9

 Шаг 3:  мме чаем 4    9  4
 Шаг 4:  е ии  а и е  2 е е  ра  

и  а и  а е е р  4 мм  и  
ме а иче и   мм 4  

 Примечание: П а и  а е е р  42 мм имее  
а  9  ч  мен е а и а е е  4  
м  н не ре мен е я  и ани  

При е енная е ин рма ия ра е и а я 
а е е р а  ан ар н  ма   арма р  

 и и L и и ин ами и а  на и е я на 
рин и е р е н и и е и  и ани  

  аче е ра чн  ин рма ии  че ании 
 е ими н рмами и ра и ами р а и 

е р р и
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Неметаллические – таблица соответствий IEC61386

PA	ЛЕГКИЕ	 AT	 2		 4		 2		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

PA	СТАНДАРТ.	 AT		 2		 4		 2		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

PA	ТЯЖЕЛЫЕ	 AT		 2		 4		 2		 4		 4		 0		 6		 7		 			 2		 1		 0

PF	СТАНДАРТ.	 AT		 1		 3		 5		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

PF	ТЯЖЕЛЫЕ	 AT		 2		 4		 5		 4		 4		 0		 6		 7		 				 1		 1		 0

PI	СТАНДАРТ.	 AT		 1		 3		 5		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

PI	ТЯЖЕЛЫЕ	 AT		 2		 4		 5		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

PR		 	 AT		 2		 4		 2		 4		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

CP		 	 AT		 1		 4		 4		 5		 4		 0		 6		 7		 			 1		 1		 0

KF	ЛЕГКИЕ	 KC		 2		 2		 2		 1		 2		 2		 4		 0		 				 1		 1		 0

KF	СТАНДАРТ.	 KC		 2		 3		 2		 1		 2		 2		 4		 0		 			 2		 1		 0

KF	СРЕДНИЕ	 KC		 3		 3		 2		 1		 2		 2		 4		 0		 				 1		 1		 0

PK		 	 PK		 2		 4		 5		 6		 4		 2		 6		 7		 				 1		 1		 0

PKTC		 PB		 2		 4		 5		 6		 4		 3		 6		 7		 			 3		 1		 0

PKSS		 PB	 2		 4		 5		 6		 4		 3		 6		 7		 				 3		 1		 0

PRTC		 PB		 2		 4		 2		 4		 4		 1		 6		 7		 			 3		 1		 0

PRSS		 PB		 2		 4		 2		 4		 4		 1		 6		 7		 				 3		 1		 0

PRSS		 PB		 2		 4		 2		 4		 4		 1		 6		 7		 			 3		 1		 0

Металлические – таблица соответствий IEC61386

S	 	 S		 4		 4		 5		 6		 4		 0		 4		 0		 1		 4		 1		 5

SSB		 SB		 4		 4		 5		 6		 4		 0		 4		 0		 4		 4		 1		 5

SP	 	 SP(M)		 4		 4		 2		 2		 4		 2		 6		 5		 			 4		 1		 5

SN	 	 SP(M)		 4		 4		 4		 5		 4		 0		 6		 5		 			 4		 1		 5

LFH-SP	 SP(M)		 4		 4		 2		 3		 4		 0		 6		 5		 			 4		 1		 5

SPL	AL		 SPL(M)		 4		 4		 2		 3		 4		 2		 6		 7		 		 4		 1		 5

SPLHC	 SPL(M)		 4		 4		 5		 5		 4		 0		 6		 7		 		 4		 1		 5

SB	 	 SB		 4		 5		 5		 6		 4		 1		 4		 0		 1		 4		 1		 5

STC		 SB		 4		 4		 5		 6		 4		 1		 4		 0		 1		 4		 1		 5

SSB		 SB		 4		 4		 5		 6		 4		 1		 4		 0		 4		 4		 1		 5

SSBGS	 SB		 4		 4		 5		 6		 4		 1		 4		 0		 1		 4		 1		 5

SPB		 SPB		 4		 4		 2		 2		 4		 3		 5		 4		 			 4		 1	 	5

SPTC	 SPB		 4		 4		 2		 2		 4		 3		 5		 4		 		 4		 1		 5

SPLHCB	 SPLB		 4		 4		 5		 5		 4		 1		 6		 7		 			 5		 1	 	5

Классификация рабочих характеристик

0	 			 	 	 		 		 			 		 Не	заявлено	 			 0		 –	 Не	заявлено	 		 Не	заявлено

1	 	 	 125		 0,5		 5		 60		 Жесткие	 Жила	 			 1			 Низкая	 100		 4	 20

2	 	 	 320		 1		 -5		 90		 Гнущиеся	 Изоляция	 			 2	 Средняя		 250		 7		 30

3	 	 	 750		 2		 -15		 105		 Гнущиеся/		 Жила/изол.	 3		 3	 Сред.-выс.	 500		 			 150	

	 	 	 	 	 	 	 Полужесткие

4	 	 	 1250		 6		 -25		 120		 Гибкие	 			 4		 4		 Высокая	 1000	 		 450

5		 	 	 4000		 20		 -45		 150		 			 			 5		 5		 				 2500		 		 850

6		 			 	 	 			 			 250	 		 				 6		 6		 				 		 			 	

7		 			 	 	 			 		 			 			 				 			 7		 			 			 		 	
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238	 6/8

240	 6/8

241	 6/8

244	 6/8

245	 6/8

247	 6/8

248	 6/4

249	 6/4

250	 6/4

251	 6/4

252	 6/4

254	 6/4

255	 6/4

256	 6/4

257	 6/4

258	 6/4

259	 6/4

261	 6/4

262	 6/4

263	 6/4

264	 6/4

265	 6/4

266	 6/4

267	 6/4

10012	 6/11

16012	 6/12

10012/1001	 6/11

10012L	 6/11

10012LT	 6/11

10012T	 6/11

1512/151E	 6/10

1512LE	 6/10

1512LTE	 6/10

1512TE	 6/10

16012/1601	 6/12

16012L	 6/12

16012L/1601	 6/12

16012LT	 6/12

16012T	 6/12

185-0A1011-P031-1	 7/4

185-0A1011-S030-1	 7/4

185-0A1021-P030-1	 7/4

185-0A1031-P030-1	 7/4

185-0B1000-P030-1	 7/4

185-0B1000-S030-1	 7/4

185-0E1000-P030-1	 7/4

185-0E1000-P031-1	 7/4

185-0E1000-S030-1	 7/4

185-1A1011-P030-1	 7/4

185-1A1011-S030-1	 7/4

185-1A1021-S030-1	 7/4

185-1A1031-S030-1	 7/4

185-1B1000-P030-1	 7/4

185-1B1000-S030-1	 7/4

185-1E1000-P030-1	 7/4

185-1E1000-P032-1	 7/4

185-1E1000-S030-1	 7/4

185-6100	 7/5

185-6200	 7/5

185-9000	 7/4

185-9100	 7/4

185-9200	 7/4

200-8160	 6/5

200-8240	 6/5

200-8320	 6/5

200-8400	 6/5

200-8560	 6/5

200-8640	 6/5

200-8720	 6/5

200-8720	 6/5

201-8000	 6/5

201-8080	 6/5

201-8160	 6/5

201-8240	 6/5

201-8320	 6/5

201-8400	 6/5

260-1000	 6/7

260-1050	 6/7

260-1100	 6/7

260-1150	 6/7

260-1200	 6/7

260-1250	 6/7

260-1300	 6/7

260-1350	 6/7

260-1400	 6/7

260-1450	 6/7

260-1550	 6/7

260-1650	 6/7

260-1700	 6/7

260-1750	 6/7

260-1800	 6/7

260-1850	 6/7

260-1900	 6/7

4012/401E	 6/10

4012LE	 6/10

4012LT/402E	 6/10

4012TE	 6/10

6012/601E	 6/11

6012L/601E	 6/11

6012LE	 6/11

6012TE	 6/11

ACB10	 2/52

ACB13	 2/52

ACB13/ST	 2/52

ACB16	 2/52

ACB16/ST	 2/52

ACB21	 2/52

ACB21/ST	 2/52

ACB28	 2/52

ACB28/ST	 2/52

ACB34	 2/52

ACB34/ST	 2/52

ACB42	 2/52

ACB42/ST	 2/52

ACB54	 2/52

ACB54/ST	 2/52

ACG10	 2/52

ACG13	 2/52

ACG16	 2/52

ACG21	 2/52

ACG28	 2/52

ACG34	 2/52

ACG42	 2/52

ACG54	 2/52

ADC106/FL/90	 2/25

ADC106/FL/A	 2/24

ADC80/FL/90	 2/25

ADC80/FL/A	 2/24

AL10/M12/A	 2/12

AL10/M12/C90	 2/13

AL10/PF025/A	 2/12

AL10/PG7/A	 2/12

AL10/PG7/C90	 2/13

AL10/PG9/A	 2/12

AL13/038/A	 2/12

AL13/038/C90	 2/13

AL13/A/U/BL	 2/17

AL13/FL/C90	 2/16

AL13/M16/45	 2/14

AL13/M16/A	 2/12

AL13/M16/C90	 2/13

AL13/M16/CS90	 2/18

AL13/M16/CSF90	 2/20

AL13/M16/PPA	 2/48

AL13/M16/S45	 2/19

AL13/M16/SA	 2/18

AL13/M16/SF45	 2/20

AL13/M16/SFA	 2/19

AL13/M20/A	 2/12

AL13/PF038/A	 2/12

AL13/PF038/C90	 2/13

AL13/PG11/A	 2/13

AL13/PG13/A	 2/12

AL13/PG9/45	 2/14

AL13/PG9/A	 2/12

AL13/PG9/C90	 2/13

AL13/PG9/CS90	 2/18

AL13/PG9/CSF90	 2/20

AL13/PG9/S45	 2/19

AL13/PG9/SA	 2/18

AL13/PG9/SF45	 2/20

AL13/PG9/SFA	 2/19

AL13/U063/45	 2/23

AL13/U063/A	 2/21

AL13/U063/C90	 2/22

AL13/U075/45	 2/23

AL13/U075/A	 2/21

AL13/U075/C90	 2/22

AL13/U088/45	 2/23

AL13/U088/A	 2/21

AL13/U088/C90	 2/22

AL131010/Y	 2/15

AL13RT	 2/53

AL16/038/A	 2/12

AL16/038/C90	 2/13

AL16/050/A	 2/12

AL16/050/C90	 2/13

AL16/A/U/BL	 2/17

AL16/FL/45	 2/16

AL16/FL/A	 2/16

AL16/FL/C90	 2/16

AL16/KM20/A	 2/14

AL16/M16/45	 2/14

AL16/M16/A	 2/12

AL16/M16/C90	 2/13

AL16/M16/CS90	 2/18

AL16/M16/CSF90	 2/20

AL16/M16/PPA	 2/48

AL16/M16/S45	 2/19

AL16/M16/SA	 2/18

AL16/M16/SF45	 2/20

AL16/M16/SFA	 2/19

AL16/M20/45	 2/14

AL16/M20/A	 2/12

AL16/M20/C90	 2/13

AL16/PF038/A	 2/12

AL16/PF038/C90	 2/13

AL16/PF050/A	 2/12

AL16/PF050/C90	 2/13

AL16/PG11/45	 2/14

AL16/PG11/A	 2/12

AL16/PG11/C90	 2/13

AL16/PG11/CS90	 2/18

AL16/PG11/CSF90	 2/20

AL16/PG11/S45	 2/19

AL16/PG11/SA	 2/18

AL16/PG11/SF45	 2/20

AL16/PG11/SFA	 2/19

AL16/PG13/45	 2/14

AL16/PG13/A	 2/12

AL16/PG13/C90	 2/13

AL16/PG16/A	 2/12

AL16/PG9/A	 2/12

AL16/PG9/C90	 2/13

AL16/U063/45	 2/23

AL16/U063/A	 2/21
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AL16/U063/C90	 2/22

AL16/U075/45	 2/23

AL16/U075/A	 2/21

AL16/U075/C90	 2/22

AL16/U081/45	 2/23

AL16/U081/A	 2/21

AL16/U081/C90	 2/22

AL16/U088/45	 2/23

AL16/U088/A	 2/21

AL16/U088/C90	 2/22

AL16/U094/45	 2/23

AL16/U094/A	 2/21

AL16/U094/C90	 2/22

AL16/U100/45	 2/23

AL16/U100/A	 2/21

AL16/U100/C90	 2/22

AL16/U119/45	 2/23

AL16/U119/A	 2/21

AL16/U119/C90	 2/22

AL16/U131/45	 2/23

AL16/U131/A	 2/21

AL16/U131/C90	 2/22

AL161313/Y	 2/15

AL16RT	 2/53

AL21/050/A	 2/12

AL21/A/U/BL	 2/17

AL21/FL/45	 2/17

AL21/FL/A	 2/16

AL21/FL/C90	 2/16

AL21/KM20/A	 2/14

AL21/M20/45	 2/14

AL21/M20/A	 2/12

AL21/M20/C90	 2/13

AL21/M20/CS90	 2/18

AL21/M20/CSF90	 2/20

AL21/M20/PPA	 2/48

AL21/M20/S45	 2/19

AL21/M20/SA	 2/18

AL21/M20/SF45	 2/20

AL21/M20/SFA	 2/19

AL21/M25/A	 2/12

AL21/PF050/A	 2/12

AL21/PF050/C90	 2/13

AL21/PG11/A	 2/12

AL21/PG13/45	 2/14

AL21/PG13/A	 2/12

AL21/PG13/C90	 2/13

AL21/PG13/CS90	 2/18

AL21/PG13/CSF90	 2/20

AL21/PG13/S45	 2/19

AL21/PG13/SA	 2/18

AL21/PG13/SF45	 2/20

AL21/PG13/SFA	 2/19

AL21/PG16/45	 2/14

AL21/PG16/A	 2/12

AL21/PG16/C90	 2/13

AL21/PG16/CS90	 2/18

AL21/PG16/CSF90	 2/20

AL21/PG16/S45	 2/19

AL21/PG16/SA	 2/18

AL21/PG16/SF45	 2/20

AL21/PG16/SFA	 2/19

AL21/U075/45	 2/23

AL21/U075/A	 2/21

AL21/U075/C90	 2/22

AL21/U088/45	 2/23

AL21/U088/A	 2/21

AL21/U088/C90	 2/22

AL21/U094/45	 2/23

AL21/U094/A	 2/21

AL21/U094/C90	 2/22

AL21/U100/45	 2/23

AL21/U100/A	 2/21

AL21/U100/C90	 2/22

AL21/U113/45	 2/23

AL21/U113/A	 2/21

AL21/U113/C90	 2/22

AL21/U119/45	 2/23

AL21/U119/A	 2/21

AL21/U119/C90	 2/22

AL21/U131/45	 2/23

AL21/U131/A	 2/21

AL21/U131/C90	 2/22

AL21/U138/45	 2/23

AL21/U138/A	 2/21

AL21/U138/C90	 2/22

AL21/U144/45	 2/23

AL21/U144/A	 2/21

AL21/U144/C90	 2/22

AL21/U175/45	 2/23

AL21/U175/A	 2/21

AL21/U175/C90	 2/22

AL211616/Y	 2/15

AL21RT	 2/53

AL28/075/A	 2/12

AL28/075/C90	 2/13

AL28/A/U/BL	 2/17

AL28/FL/45	 2/16

AL28/FL/C90	 2/16

AL28/M25/45	 2/14

AL28/M25/A	 2/12

AL28/M25/C90	 2/13

AL28/M25/CS90	 2/18

AL28/M25/CSF90	 2/20

AL28/M25/PPA	 2/48

AL28/M25/S45	 2/19

AL28/M25/SA	 2/18

AL28/M25/SF45	 2/20

AL28/M25/SFA	 2/19

AL28/M32/A	 2/12

AL28/PF075/A	 2/12

AL28/PF075/C90	 2/13

AL28/PG21/45	 2/14

AL28/PG21/A	 2/12

AL28/PG21/C90	 2/13

AL28/PG21/CS90	 2/18

AL28/PG21/CSF90	 2/20

AL28/PG21/S45	 2/19

AL28/PG21/SA	 2/18

AL28/PG21/SF45	 2/20

AL28/PG21/SFA	 2/19

AL28/U088/45	 2/23

AL28/U088/A	 2/21

AL28/U088/C90	 2/22

AL28/U094/45	 2/23

AL28/U094/A	 2/21

AL28/U094/C90	 2/22

AL28/U100/45	 2/23

AL28/U100/A	 2/21

AL28/U100/C90	 2/22

AL28/U119/45	 2/23

AL28/U119/A	 2/21

AL28/U119/C90	 2/22

AL28/U138/45	 2/23

AL28/U138/A	 2/21

AL28/U138/C90	 2/22

AL28/U144/45	 2/23

AL28/U144/A	 2/21

AL28/U144/C90	 2/22

AL28/U175/45	 2/23

AL28/U175/A	 2/21

AL28/U175/C90	 2/22

AL28/U200/45	 2/23

AL28/U200/A	 2/21

AL28/U200/C90	 2/22

AL28/U225/45	 2/23

AL28/U225/C90	 2/22

AL28/U245/A	 2/21

AL282121/Y	 2/15

AL28RT	 2/53

AL34/100/A	 2/12

AL34/100/C90	 2/13

AL34/A/U/BL	 2/17

AL34/FL/90	 2/16

AL34/M32/45	 2/14

AL34/M32/A	 2/12

AL34/M32/C90	 2/13

AL34/M32/CS90	 2/18

AL34/M32/CSF90	 2/20

AL34/M32/PPA	 2/48

AL34/M32/S45	 2/19

AL34/M32/SA	 2/18

AL34/M32/SF45	 2/20

AL34/M32/SFA	 2/19

AL34/M40/A	 2/12

AL34/PF100/A	 2/12

AL34/PF100/C90	 2/13

AL34/PG29/45	 2/14

AL34/PG29/A	 2/12

AL34/PG29/C90	 2/13

AL34/PG29/CS90	 2/18

AL34/PG29/CSF90	 2/20

AL34/PG29/S45	 2/19

AL34/PG29/SA	 2/18

AL34/PG29/SF45	 2/20

AL34/PG29/SFA	 2/19

AL34/U100/45	 2/23

AL34/U100/A	 2/21

AL34/U100/C90	 2/22

AL34/U119/45	 2/23

AL34/U119/A	 2/21

AL34/U119/C90	 2/22

AL34/U144/45	 2/23

AL34/U144/A	 2/21

AL34/U144/C90	 2/22

AL34/U175/45	 2/23

AL34/U175/A	 2/21

AL34/U175/C90	 2/22

AL34/U200/45	 2/23

AL34/U200/A	 2/21

AL34/U200/C90	 2/22

AL34RT	 2/53

AL42/125/A	 2/12

AL42/125/C90	 2/13

AL42/FL/C90	 2/16

AL42/M40/A	 2/12

AL42/M40/C90	 2/13

AL42/M40/CS90	 2/18

AL42/M40/CSF90	 2/20

AL42/M40/S45	 2/19

AL42/M40/SA	 2/18

AL42/M40/SF45	 2/20

AL42/M40/SFA	 2/19

AL42/M50/45	 2/14

AL42/M50/A	 2/12

AL42/PF125/A	 2/12

AL42/PF125/C90	 2/13

AL42/PG36/45	 2/14

AL42/PG36/A	 2/12

AL42/PG36/C90	 2/13

AL42/PG36/CS90	 2/18

AL42/PG36/CSF90	 2/20

AL42/PG36/S45	 2/19

AL42/PG36/SA	 2/18

AL42/PG36/SF45	 2/20

AL42/PG36/SFA	 2/19
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AL42/U175/45	 2/23

AL42/U175/A	 2/21

AL42/U175/C90	 2/22

AL42/U200/45	 2/23

AL42/U200/A	 2/21

AL42/U200/C90	 2/22

AL42RT	 2/53

AL54/150/A	 2/12

AL54/150/C90	 2/13

AL54/200/C90	 2/13

AL54/A/U/BL	 2/17

AL54/FL/45	 2/17

AL54/FL/A	 2/16

AL54/FL/C90	 2/16

AL54/M50/45	 2/14

AL54/M50/A	 2/12

AL54/M50/C90	 2/13

AL54/M50/CS90	 2/18

AL54/M50/CS90	 2/18

AL54/M50/CSF90	 2/20

AL54/M50/CSF90	 2/20

AL54/M50/S45	 2/19

AL54/M50/SA	 2/18

AL54/M50/SA	 2/18

AL54/M50/SF45	 2/20

AL54/M50/SF45	 2/20

AL54/M50/SFA	 2/19

AL54/M50/SFA	 2/19

AL54/M63/45	 2/14

AL54/M63/A	 2/12

AL54/M63/C90	 2/13

AL54/M63/CS90	 2/18

AL54/M63/CS90	 2/18

AL54/M63/S45	 2/19

AL54/M63/S45	 2/19

AL54/M63/SA	 2/18

AL54/M63/SA	 2/18

AL54/PF150/A	 2/12

AL54/PF150/C90	 2/13

AL54/PF200/A	 2/12

AL54/PF200/C90	 2/13

AL54/PG48/45	 2/14

AL54/PG48/A	 2/12

AL54/PG48/C90	 2/13

AL54/PG48/CS90	 2/18

AL54/PG48/CSF90	 2/20

AL54/PG48/S45	 2/19

AL54/PG48/SA	 2/18

AL54/PG48/SF45	 2/20

AL54/PG48/SFA	 2/19

AL54RT	 2/53

ALD17/050/A	 2/11

ALD17/050/C90	 2/11

ALD22/050/A	 2/11

ALD22/050/C90	 2/11

ALD28/075/A	 2/11

ALD28/075/C90	 2/11

ALD34/100/A	 2/11

ALD34/100/C90	 2/11

ALD42/125/A	 2/11

ALD42/125/C90	 2/11

ALS13/F	 2/15

ALS16/F	 2/15

ALS21/F	 2/15

ALS28/C	 2/15

ALS34/C	 2/15

ALS42/C	 2/15

ALS54/C	 2/15

AR13/M16/A			 2/43

AR13/M16/C90			 2/43

AR13/PG9/A			 2/43

AR13X3/T			 2/44

AR16/M16/A			 2/43

AR16/M16/C90			 2/43

AR16/M20/A			 2/43

AR16/M20/C90			 2/43

AR16/PG11/A			 2/43

AR16/PG13/A			 2/43

AR16X3/T			 2/44

AR21/M20/A			 2/43

AR21/M20/C90			 2/43

AR21/PG16/A			 2/43

AR21X3/T			 2/44

AR28/M25/A			 2/43

AR28/M25/C90			 2/43

AR28/PG21/A			 2/43

AR28X3/T			 2/44

AR34/M32/A			 2/43

AR34/M32/C90			 2/43

AR34/PG29/A			 2/43

AR34X3/T			 2/44

AR42/M40/A			 2/43

AR42/M40/C90			 2/43

AR42/PG36/A			 2/43

AR54/M50/A			 2/43

AR54/M50/C90			 2/43

AR54/PG48/A			 2/43

ASC21/FL/C90		 2/40

ASC21/M20/A			 2/40

ASC21/M20/C90			 2/40

ASC21/PG16/A			 2/40

ASC21/PG16/C90			 2/40

ASC21X3/T			 2/41

ASC28/M25/A			 2/40

ASC28/M25/C90		 2/40

ASC28/PG21/A			 2/40

ASC28/PG21/C90		 2/40

ASC28X3/T			 2/41

ASC34/FL/90		 2/41

ASC34/M32/A		 2/40

ASC34/M32/C90			 2/40

ASC34/PG29/A			 2/40

ASC34/PG29/C90			 2/40

ASC34X3/T			 2/41

ASC42/FL/90		 2/41

ASC42/M40/A			 2/40

ASC42/M40/C90			 2/40

ASC42/PG36/A			 2/40

ASC42/PG36/C90			 2/40

ASC54/FL/90		 2/41

ASC54/M50/A			 2/40

ASC54/M50/C90			 2/40

ASC54/PG48/A			 2/40

ASC54/PG48/C90			 2/40

ASF10/M16/A		 2/40

ASF10/M16/C90			 2/40

ASF10/PG9/A		 2/40

ASF10/PG9/C90			 2/40

ASF10X3/T			 2/41

ASF13/FL/C90		 2/41

ASF13/M16/A		 2/40

ASF13/M16/C90			 2/40

ASF13/PG9/A		 2/40

ASF13/PG9/C90			 2/40

ASF13X3/T			 2/41

ASF16/FL/C90		 2/41

ASF16/M16/A		 2/40

ASF16/M16/C90			 2/40

ASF16/M20/A		 2/40

ASF16/M20/A			 2/40

ASF16/M20/C90		 2/40

ASF16/PG11/A			 2/40

ASF16/PG11/C90		 2/40

ASF16/PG13/A			 2/40

ASF16/PG13/C90		 2/40

ASF16X3/T			 2/41

ASF21/FL/C90		 2/41

ASF21/M20/A		 2/40

ASF21/M20/C90			 2/40

ASF21/PG16/A		 2/40

ASF21/PG16/A			 2/40

ASF21/PG16/C90		 2/40

ASF21X3/T			 2/41

ASF28/FL/C90		 2/41

ASF28/M25/A			 2/40

ASF28/M25/C90			 2/40

ASF28/PG21/A			 2/40

ASF28/PG21/C90			 2/40

ASF28X3/T			 2/41

ASF34/FL/90		 2/41

ASF34/M32/A			 2/40

ASF34/M32/C90			 2/40

ASF34/PG29/A			 2/40

ASF34/PG29/C90			 2/40

ASF34X3/T			 2/41

AT13/038/45	 2/29

AT13/038/A		 2/27

AT13/038/C90		 2/28

AT13/038/CSF90	 2/32

AT13/038/S45	 2/31

AT13/038/SA	 2/30

AT13/038/SF45	 2/32

AT13/038/SFA	 2/31

AT13/A/U	 2/36

AT13/FL/C90		 2/37

AT13/M16/45		 2/29

AT13/M16/A	 2/27

AT13/M16/C90		 2/28

AT13/M16/CSF90		 2/32

AT13/M16/S45		 2/31

AT13/M16/SA		 2/30

AT13/M16/SF45		 2/32

AT13/M16/SFA		 2/31

AT13/PF038/45	 2/29

AT13/PF038/A		 2/27

AT13/PF038/C90		 2/28

AT13/U063/CSF90		 2/34

AT13/U063/SF45		 2/35

AT13/U063/SFA		 2/33

AT13/U075/CSF90		 2/34

AT13/U075/SF45		 2/35

AT13/U075/SFA		 2/33

AT13/U088/CSF90		 2/34

AT13/U088/SF45		 2/35

AT13/U088/SFA		 2/33

AT16/038/45	 2/29

AT16/038/A		 2/27

AT16/038/C90		 2/28

AT16/038/CSF90	 2/32

AT16/038/S45	 2/31

AT16/038/SA	 2/30

AT16/038/SF45	 2/32

AT16/038/SFA	 2/31

AT16/050/45	 2/29

AT16/050/A		 2/27

AT16/050/C90		 2/28

AT16/050/CSF90	 2/32

AT16/050/S45	 2/31

AT16/050/SA	 2/30

AT16/050/SF45	 2/32

AT16/050/SFA	 2/31

AT16/A/U	 2/36

AT16/FL/45		 2/37

AT16/FL/C90		 2/37

AT16/M16/45		 2/29

AT16/M16/A	 2/27
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AT16/M16/C90		 2/28

AT16/M16/CSF90		 2/32

AT16/M16/S45		 2/31

AT16/M16/SA		 2/30

AT16/M16/SF45		 2/32

AT16/M16/SFA		 2/31

AT16/M20/45		 2/29

AT16/M20/A		 2/27

AT16/M20/C90		 2/28

AT16/PF038/45	 2/29

AT16/PF038/A		 2/27

AT16/PF038/C90		 2/28

AT16/PF050/45	 2/29

AT16/PF050/A		 2/27

AT16/PF050/C90		 2/28

AT16/U063/CSF90		 2/34

AT16/U063/SF45		 2/35

AT16/U063/SFA		 2/33

AT16/U075/CSF90		 2/34

AT16/U075/SF45		 2/35

AT16/U075/SFA		 2/33

AT16/U081/CSF90		 2/34

AT16/U081/SF45		 2/35

AT16/U081/SFA		 2/33

AT16/U088/CSF90		 2/34

AT16/U088/SF45		 2/35

AT16/U088/SFA		 2/33

AT16/U094/CSF90		 2/34

AT16/U094/SF45		 2/35

AT16/U094/SFA		 2/33

AT16/U100/CSF90		 2/34

AT16/U100/SF45		 2/35

AT16/U100/SFA		 2/33

AT16/U119/CSF90		 2/34

AT16/U119/SF45		 2/35

AT16/U119/SFA		 2/33

AT16/U131/CSF90		 2/34

AT16/U131/SF45		 2/35

AT16/U131/SFA		 2/33

AT21/050/45	 2/29

AT21/050/A		 2/27

AT21/050/C90		 2/28

AT21/A/U	 2/36

AT21/FL/45		 2/37

AT21/FL/A		 2/36

AT21/FL/C90		 2/37

AT21/M20/45		 2/29

AT21/M20/A		 2/27

AT21/M20/C90		 2/28

AT21/M20/CSF90		 2/32

AT21/M20/S45		 2/31

AT21/M20/SA		 2/30

AT21/M20/SF45		 2/32

AT21/M20/SFA		 2/31

AT21/M25/A		 2/27

AT21/PF050/45	 2/29

AT21/PF050/A		 2/27

AT21/PF050/C90		 2/28

AT21/U075/CSF90		 2/34

AT21/U075/SF45		 2/35

AT21/U075/SFA		 2/33

AT21/U088/CSF90		 2/34

AT21/U088/SF45		 2/35

AT21/U088/SFA		 2/33

AT21/U094/CSF90		 2/34

AT21/U094/SF45		 2/35

AT21/U094/SFA		 2/33

AT21/U100/CSF90		 2/34

AT21/U100/SF45		 2/35

AT21/U100/SFA		 2/33

AT21/U113/CSF90		 2/34

AT21/U113/SF45		 2/35

AT21/U113/SFA		 2/33

AT21/U119/CSF90		 2/34

AT21/U119/SF45		 2/35

AT21/U119/SFA		 2/33

AT21/U131/CSF90		 2/34

AT21/U131/SF45		 2/35

AT21/U131/SFA		 2/33

AT21/U138/CSF90		 2/34

AT21/U138/SF45		 2/35

AT21/U138/SFA		 2/33

AT21/U144/CSF90		 2/34

AT21/U144/SF45		 2/35

AT21/U144/SFA		 2/33

AT21/U175/CSF90		 2/34

AT21/U175/SF45		 2/35

AT21/U175/SFA		 2/33

AT28/075/45	 2/29

AT28/075/A		 2/27

AT28/075/C90		 2/28

AT28/075/CSF90	 2/32

AT28/075/S45	 2/31

AT28/075/SA	 2/30

AT28/075/SF45	 2/32

AT28/075/SFA	 2/31

AT28/A/U	 2/36

AT28/FL/45		 2/37

AT28/FL/A		 2/36

AT28/FL/C90		 2/37

AT28/M25/45		 2/29

AT28/M25/A		 2/27

AT28/M25/C90		 2/28

AT28/M25/CSF90		 2/32

AT28/M25/S45		 2/31

AT28/M25/SA		 2/30

AT28/M25/SF45		 2/32

AT28/M25/SFA		 2/31

AT28/M32/A		 2/27

AT28/PF075/45	 2/29

AT28/PF075/A		 2/27

AT28/PF075/C90		 2/28

AT28/U088/CSF90		 2/34

AT28/U088/SF45		 2/35

AT28/U088/SFA		 2/33

AT28/U094/CSF90		 2/34

AT28/U094/SF45		 2/35

AT28/U094/SFA		 2/33

AT28/U100/CSF90		 2/34

AT28/U100/SF45		 2/35

AT28/U100/SFA		 2/33

AT28/U119/CSF90		 2/34

AT28/U119/SF45		 2/35

AT28/U119/SFA		 2/33

AT28/U138/CSF90		 2/34

AT28/U138/SF45		 2/35

AT28/U138/SFA		 2/33

AT28/U144/CSF90		 2/34

AT28/U144/SF45		 2/35

AT28/U144/SFA		 2/33

AT28/U175/CSF90		 2/34

AT28/U175/SF45		 2/35

AT28/U175/SFA		 2/33

AT28/U200/CSF90		 2/34

AT28/U200/SF45		 2/35

AT28/U200/SFA		 2/33

AT28/U245/CSF90		 2/34

AT28/U245/SF45		 2/35

AT28/U245/SFA		 2/33

AT34/100/45	 2/29

AT34/100/A		 2/27

AT34/100/C90		 2/28

AT34/100/CSF90	 2/32

AT34/100/S45	 2/31

AT34/100/SA	 2/30

AT34/100/SF45	 2/32

AT34/100/SFA	 2/31

AT34/A/U	 2/36

AT34/M32/45		 2/29

AT34/M32/A		 2/27

AT34/M32/C90		 2/28

AT34/M32/CSF90		 2/32

AT34/M32/S45		 2/31

AT34/M32/SA		 2/30

AT34/M32/SF45		 2/32

AT34/M32/SFA		 2/31

AT34/M40/A		 2/27

AT34/PF100/45	 2/29

AT34/PF100/A		 2/27

AT34/PF100/C90		 2/28

AT34/U100/CSF90		 2/34

AT34/U100/SF45		 2/35

AT34/U100/SFA		 2/33

AT34/U119/CSF90		 2/34

AT34/U119/SF45		 2/35

AT34/U119/SFA		 2/33

AT34/U144/CSF90		 2/34

AT34/U144/SF45		 2/35

AT34/U144/SFA		 2/33

AT34/U175/CSF90		 2/34

AT34/U175/SF45		 2/35

AT34/U175/SFA		 2/33

AT34/U200/CSF90		 2/34

AT34/U200/SF45		 2/35

AT34/U200/SFA		 2/33

AT42/125/45	 2/29

AT42/125/A		 2/27

AT42/125/C90		 2/28

AT42/125/CSF90	 2/32

AT42/125/S45	 2/31

AT42/125/SA	 2/30

AT42/125/SF45	 2/32

AT42/125/SFA	 2/31

AT42/A/U	 2/36

AT42/M40/45		 2/29

AT42/M40/A		 2/27

AT42/M40/C90		 2/28

AT42/M40/CSF90		 2/32

AT42/M40/S45		 2/31

AT42/M40/SA		 2/30

AT42/M40/SF45		 2/32

AT42/M40/SFA		 2/31

AT42/M50/A		 2/27

AT42/PF125/45	 2/29

AT42/PF125/A		 2/27

AT42/PF125/C90		 2/28

AT42/U175/CSF90		 2/34

AT42/U175/SF45		 2/35

AT42/U175/SFA		 2/33

AT42/U200/CSF90		 2/34

AT42/U200/SF45		 2/35

AT42/U200/SFA		 2/33

AT48/150/45	 2/29

AT48/150/A		 2/27

AT48/150/C90		 2/28

AT48/150/CSF90	 2/32

AT48/150/S45	 2/31

AT48/150/SA	 2/30

AT48/150/SF45	 2/32

AT48/150/SFA	 2/31

AT48/A/U	 2/36

AT48/M50/45		 2/29

AT48/M50/C90		 2/28

AT48/M50/CSF90		 2/32

AT48/M50/S45		 2/31

AT48/M50/SF45		 2/32



6/     Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114

а а е
а и и а р ар и

AT48/M50/SFA		 2/31

AT48/PF150/45	 2/29

AT48/PF150/A		 2/27

AT48/PF150/C90		 2/28

AT54/150/A		 2/27

AT54/150/CS90		 2/30

AT54/150/S45	 2/31

AT54/150/SA		 2/30

AT54/200/C90		 2/28

AT54/200/CSF90	 2/32

AT54/200/S45	 2/31

AT54/200/SA	 2/30

AT54/200/SF45	 2/32

AT54/200/SFA	 2/31

AT54/200A	 2/27

AT54/A/U	 2/36

AT54/FL/45		 2/37

AT54/FL/A		 2/37

AT54/M50/45		 2/29

AT54/M50/A		 2/27

AT54/M50/C90		 2/28

AT54/M50/CSF90		 2/32

AT54/M50/S45		 2/31

AT54/M50/SA		 2/30

AT54/M50/SF45		 2/32

AT54/M63/A		 2/27

AT54/M63/C90		 2/28

AT54/M63/CSF90		 2/32

AT54/M63/S45		 2/31

AT54/M63/SA		 2/30

AT54/M63/SF45		 2/32

AT54/M63/SFA		 2/31

AT54/PF200/A		 2/27

AT54/PF200/C90		 2/28

AWB13	 2/42,	2/44

AWB16	 2/42,	2/44

AWB21	 2/42,	2/44

AWB28	 2/42,	2/44

AWB34	 2/42,	2/44

B/050/45	 3/27

B/050/90	 3/27

B/050-M16/TC	 3/27

B/050-M20/TC	 3/27

B/063U-M16/TC	 3/27

B/075/45	 3/27

B/075/90	 3/27

B/075U-M16/TC	 3/27

B/075U-M20/TC	 3/27

B/088U-M20/TC	 3/27

B/100/45	 3/27

B/100/90	 3/27

B/100U-M20/TC	 3/27

B/119U-M20/TC	 3/27

B/119U-M25/TC	 3/27

B/131U-M20/TC	 3/27

B/144U-M25/TC	 3/27

B/144U-M32/TC	 3/27

B/144U-PG21/TC	 3/27

B/M16/45	 3/18

B/M16/90	 3/27

B/M16/C	 3/27

B/M16-M12/R	 3/27

B/M16-M20/E	 3/27

B/M16-PG11/TC	 3/28

B/M16-PG7/TC	 3/28

B/M16-PG9/TC	 3/28

B/M20/45	 3/18

B/M20/90	 3/27

B/M20/C	 3/27

B/M20-050/TC	 3/28

B/M20-M12/R	 3/27

B/M20-M16/R	 3/27

B/M20-M25/E	 3/27

B/M20-PG11/TC	 3/28

B/M20-PG13/TC	 3/28

B/M20-PG16/TC	 3/28

B/M20-PG21/TC	 3/28

B/M20-PG7/TC	 3/28

B/M20-PG9/TC	 3/28

B/M25/45	 3/18

B/M25/90	 3/27

B/M25/C	 3/27

B/M25-M20/R	 3/27

B/M25-M32/E	 3/27

B/M25-PG21/TC	 3/28

B/M32/45	 3/18

B/M32/90	 3/27

B/M32/C	 3/27

B/M32-M25/R	 3/27

B/M32-PG29/TC	 3/28

B/M40/C	 3/27

B/M40-M32/R	 3/27

B/M50/C	 3/27

B/M50-M40/R	 3/27

B/M63/C	 3/27

B/M75/C	 3/27

B/PG11/45	 3/27

B/PG11/90	 3/27

B/PG11-050/TC	 3/27

B/PG11-M16/TC	 3/27

B/PG11-M20/TC	 3/27

B/PG11-PG13/E	 3/28

B/PG11-PG16/E	 3/28

B/PG11-PG7/R	 3/28

B/PG11-PG9/R	 3/28

B/PG13/45	 3/27

B/PG13/90	 3/27

B/PG13-M16/TC	 3/27

B/PG13-M20/TC	 3/27

B/PG13-PG11/R	 3/28

B/PG13-PG16/E	 3/28

B/PG13-PG21/E	 3/28

B/PG13-PG7/R	 3/28

B/PG13-PG9/R	 3/28

B/PG16/45	 3/27

B/PG16/90	 3/27

B/PG16-050/TC	 3/27

B/PG16-M16/TC	 3/27

B/PG16-M20/TC	 3/27

B/PG16-M25/TC	 3/27

B/PG16-PG11/R	 3/28

B/PG16-PG13/R	 3/28

B/PG16-PG21/E	 3/28

B/PG16-PG7/R	 3/28

B/PG16-PG9/R	 3/28

B/PG21/45	 3/27

B/PG21/90	 3/27

B/PG21-M16/TC	 3/27

B/PG21-M20/TC	 3/27

B/PG21-M25/TC	 3/27

B/PG21-M32/TC	 3/27

B/PG21-PG11/R	 3/28

B/PG21-PG13/R	 3/28

B/PG21-PG16/R	 3/28

B/PG21-PG29/E	 3/28

B/PG29-M20/TC	 3/27

B/PG29-M25/TC	 3/27

B/PG29-M32/TC	 3/27

B/PG29-M40/TC	 3/27

B/PG29-PG16/R	 3/28

B/PG29-PG21/R	 3/28

B/PG29-PG36/E	 3/28

B/PG36-M32/TC	 3/27

B/PG36-M40/TC	 3/27

B/PG36-PG21/R	 3/28

B/PG36-PG29/R	 3/28

B/PG36-PG42/E	 3/28

B/PG36-PG48/E	 3/28

B/PG42-PG29/R	 3/28

B/PG42-PG36/R	 3/28

B/PG42-PG48/E	 3/28

B/PG48-PG36/R	 3/28

B/PG48-PG42/R	 3/28

B/PG7-M16/TC	 3/27

B/PG7-M20/TC	 3/27

B/PG7-PG9/E	 3/28

B/PG9/90	 3/27

B/PG9-M16/TC	 3/27

B/PG9-M20/TC	 3/27

B/PG9-PG11/E	 3/28

B/PG9-PG13/E	 3/28

B/PG9-PG7/R	 3/28

B100U-M25/TC	 3/27

CP-AF20A	 4/2

CP-AF20BS	 4/2

CP-AF20BS-PP	 4/2

CP-AF20SP-BS	 4/2

CP-AF25A	 4/2

CP-AF25BS	 4/2

CP-AF25BS-PP	 4/2

CPCM28	 2/10

CPCM34	 2/10

CPCM42	 2/10

CPCM54	 2/10

CPFM13	 2/10

CPFM16	 2/10

CPFM21	 2/10

CP-KF20BS	 4/2

CP-KF25BS	 4/2

CUT-VICE	 5/3

ECB13	 2/53

ECB16	 2/53

ECB21	 2/53

ECB28	 2/53

ECB34	 2/53

ECB42	 2/53

ECB54	 2/53

ESM12-10	 6/5

ESM16-11	 6/5

ESM20-12	 6/5

ESM20-13	 6/5

ESM25-14	 6/5

ESM32-15	 6/5

ESM40-16	 6/5

ESM40-16	 6/5

FK20	 2/54

FK25	 2/54

GZ11	 2/53

GZ13	 2/53

GZ21	 2/53

GZ29	 2/53

GZ36	 2/53

GZ9	 2/53

KC16/M16/A	 2/46

KC16/M16/C90	 2/46

KC16/M20/A	 2/46

KC20/M20/A	 2/46

KC20/M20/C90	 2/46

KC25/M25/A	 2/46

KC32/M25/C90	 2/46

KF16/M16/A	 2/47

KF16/M20/A	 2/47

KF20/M20/A	 2/47

KF2020	 2/47

KF25/M25/A	 2/47

KFL16	 2/45
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KFL20	 2/45

KFL25	 2/45

KFM16	 2/45

KFM20	 2/45

KFM25	 2/45

KFS16	 2/45

KFS20	 2/45

KFS25	 2/45

KWIKCUT	 5/2

LFH-SP12		 3/10

LFH-SP16		 3/10

LFH-SP20		 3/10

LFH-SP25		 3/10

LFH-SP32		 3/10

LFH-SP40	 3/10

LFH-SP50		 3/10

LFH-SP52		 3/10

LFH-SP63		 3/10

LFH-SP75		 3/10

LNB/M12	 3/26

LNB/M12X1	 3/26

LNB/M16	 3/26

LNB/M20	 3/26

LNB/M25	 3/26

LNB/M32	 3/26

LNB/M40	 3/26

LNB/M50	 3/26

LNB/M63	 3/26

LNB/M75	 3/26

LNB/PG11	 3/26

LNB/PG13	 3/26

LNB/PG16	 3/26

LNB/PG21	 3/26

LNB/PG29	 3/26

LNB/PG36	 3/26

LNB/PG42	 3/26

LNB/PG48	 3/26

LNB/PG7	 3/26

LNB/PG9	 3/26

LNPB/M12	 2/52

LNPB/M16	 2/52

LNPB/M20	 2/52

LNPB/M25	 2/52

LNPB/M32	 2/52

LNPB/M40	 2/52

LNPB/M50	 2/52

LNPB/M63	 2/52

LNPB/PG11	 2/52

LNPB/PG13	 2/52

LNPB/PG16	 2/52

LNPB/PG21	 2/52

LNPB/PG29	 2/52

LNPB/PG36	 2/52

LNPB/PG42	 2/52

LNPB/PG48	 2/52

LNPB/PG7	 2/52

LNPB/PG9	 2/52

LNPG/M16	 2/52

LNPG/M20	 2/52

LNPG/M25	 2/52

LNPG/M32	 2/52

LNPG/M40	 2/52

LNPG/M50	 2/52

LNPG/M63	 2/52

LNPG/PG11	 2/52

LNPG/PG13	 2/52

LNPG/PG16	 2/52

LNPG/PG21	 2/52

LNPG/PG29	 2/52

LNPG/PG36	 2/52

LNPG/PG42	 2/52

LNPG/PG48	 2/52

LNPG/PG7	 2/52

LNPG/PG9	 2/52

LNS/038	 3/26

LNS/050	 3/26

LNS/075	 3/26

LNS/100	 3/26

LNS/125	 3/26

LNS/150	 3/26

LNS/200	 3/26

LNS/M16	 3/26

LNS/M20	 3/26

LNS/M25	 3/26

LNS/M32	 3/26

MB21	 2/54

MB34	 2/54

PACH21	 2/7

PACH28	 2/7

PACH34	 2/7

PACH42	 2/7

PACH54	 2/7

PACL28	 2/6

PACL28-S	 2/6

PACL34	 2/6

PACL34-S	 2/6

PACL42	 2/6

PACL42-S	 2/6

PACL54	 2/6

PACL54-S	 2/6

PACS106	 2/7

PACS28	 2/7

PACS34	 2/7

PACS42	 2/7

PACS54	 2/7

PACS80	 2/7

PADL17	 2/11

PADL22	 2/11

PADL28	 2/11

PADL34	 2/11

PADL42	 2/11

PAFH13	 2/7

PAFH16	 2/7

PAFL13	 2/6

PAFL13	 2/6

PAFL13-S	 2/6

PAFL16	 2/6

PAFL16	 2/6

PAFL16-S	 2/6

PAFL21	 2/6

PAFL21	 2/6

PAFL21-S	 2/6

PAFS10	 2/7

PAFS13	 2/7

PAFS16	 2/7

PAFS21	 2/7

PAFS28	 2/7

PAFS34	 2/7

PBC28/M25/A	 2/61

PBC28/M25/B	 2/61

PBC34/M32/A	 2/61

PBC34/M32/B	 2/61

PBC42/M40/A	 2/61

PBC42/M40/B	 2/61

PBC54/M50/A	 2/61

PBC54/M50/B	 2/61

PBF16/M16/A	 2/61

PBF16/M16/B	 2/61

PBF21/M20/A	 2/61

PBF21/M20/B	 2/61

PCLIP/10	 3/26

PCLIP/12	 3/26

PCLIP/16	 3/26

PCLIP/16SS	 3/26

PCLIP/20	 3/26

PCLIP/20SS	 3/26

PCLIP/25	 3/26

PCLIP/25SS	 3/26

PCLIP/32	 3/26

PCLIP/40	 3/26

PCLIP/50	 3/26

PCLIP/63	 3/26

PCLIP/75	 3/26

PFCH21	 2/8

PFCH28	 2/8

PFCH34	 2/8

PFCH42	 2/8

PFCH54	 2/8

PFCS28	 2/8

PFCS34	 2/8

PFCS42	 2/8

PFCS54	 2/8

PFFH13	 2/8

PFFH16	 2/8

PFFS10	 2/8

PFFS13	 2/8

PFFS16	 2/8

PFFS21	 2/8

PK13/M16/A	 2/58

PK16/M16/A	 2/58

PK21/M20/A	 2/58

PK28/M25/A	 2/58

PK34/M32/A	 2/58

PKCS28	 2/58

PKCS34	 2/58

PKCSSS28	 2/59

PKCSSS34	 2/59

PKCSTC28	 2/59

PKCSTC34	 2/59

PKFS13	 2/58

PKFS16	 2/58

PKFS21	 2/58

PKFSSS13	 2/59

PKFSSS16	 2/59

PKFSSS21	 2/59

PKFSSSS34	 2/59

PKFSTC13	 2/59

PKFSTC16	 2/59

PKFSTC21	 2/59

PPFM13	 2/48

PPFM16	 2/48

PPFM21	 2/48

PPFM28	 2/48

PPFM34	 2/48

PRCS21	 2/10

PRCS28	 2/10

PRCS34	 2/10

PRCS42	 2/10

PRCS54	 2/10
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PRCSSS28			 2/60

PRCSSS34			 2/60

PRCSSS42		 2/60

PRCSSS54	 2/60

PRCSTC28			 2/60

PRCSTC34			 2/60

PRCSTC42		 2/60

PRCSTC54		 2/60

PRFCS34	 2/10

PRFCS42	 2/10

PRFCS54	 2/10

PRFS13	 2/10

PRFS16	 2/10

PRFS21	 2/10

PRFSSS16			 2/60

PRFSSS21			 2/60

PRFSTC16			 2/60

PRFSTC21			 2/60

PSA16/M12	 3/26

PSA16/M18	 3/26

PSA16/M30	 3/26

RF12	 2/49

RF12/M16/C90	 2/51

RF12/M16/D	 2/51

RF16	 2/49

RF16M16/C90	 2/51

RF16M16/D	 2/51

RF20	 2/49

RF20/M20/C90	 2/51

RF20/M20/D	 2/51

RF25	 2/49

RF25	М20/C90	 2/51

RF25	М20/D	 2/51

RF32	 2/49

RF32/M32/C90	 2/51

RF32/M32/D	 2/51

RK13-10	 2/42

RK16-10	 2/42

RK16-13	 2/42

RK21-10	 2/42

RK21-13	 2/42

RK21-16	 2/42

RK28-13	 2/42

RK28-16	 2/42

RK28-21	 2/42

RK34-21	 2/42

RK34-28	 2/42

ROTOCUT	 5/3

S10	 3/6

S10/9/C	 3/8

S10/M12/A	 3/7

S10/M12/B	 3/7

S10/PG7/A	 3/7

S10/PG7/B	 3/7

S12	 3/6

S12/12/C	 3/8

S12/M16/A	 3/7

S12/M16/B	 3/7

S12/PG9/A	 3/7

S12/PG9/B	 3/7

S16	 3/6

S16/16/C	 3/8

S16/M16/A	 3/7

S16/M16/B	 3/7

S16/M20/A	 3/7

S16/M20/B	 3/7

S16/PG11/A	 3/7

S16/PG11/B	 3/7

S20	 3/6

S20/20/C	 3/8

S20/M20/A	 3/7

S20/M20/B	 3/7

S20/M20/F	 3/8

S20/PG16/A	 3/7

S20/PG16/B	 3/7

S25	 3/6

S25/25/C	 3/8

S25/M25/A	 3/7

S25/M25/B	 3/7

S25/M25/F	 3/8

S25/PG21/A	 3/7

S25/PG21/B	 3/7

S32	 3/6

S32/32/C	 3/8

S32/M32/A	 3/7

S32/M32/B	 3/7

S32/M32/F	 3/8

S32/PG29/A	 3/7

S32/PG29/B	 3/7

S40	 3/6

S40/40/C	 3/8

S40/M40/A	 3/7

S40/M40/B	 3/7

S40/PG36/A	 3/7

S40/PG36/B	 3/7

S50	 3/6

S50/51/C	 3/8

S50/M50/A	 3/7

S50/M50/B	 3/7

S50/PG42/A	 3/7

S50/PG42/B	 3/7

S63	 3/6

S63/61/C	 3/8

S63/M63/A	 3/7

S63/PG48/A	 3/7

S75	 3/6

S75/75/C	 3/8

S75/M75/A	 3/7

SB/10/M12/A	 3/21

SB10	 3/19

SB10/M12/B	 3/21

SB12	 3/19

SB12/M16/A	 3/21

SB12/M16/B	 3/21

SB16	 3/19

SB16/M16/A	 3/21

SB16/M16/B	 3/21

SB20	 3/19

SB20/M20/A	 3/21

SB20/M20/B	 3/21

SB25	 3/19

SB25/M25/A	 3/21

SB25/M25/B	 3/21

SB32	 3/19

SB32/M32/A	 3/21

SB32/M32/B	 3/21

SB40	 3/19

SB40/M40/A	 3/21

SB40/M40/B	 3/21

SB50	 3/19

SB50/M50/A	 3/21

SB50/M50/B	 3/21

SB63	 3/19

SB63/M63/A	 3/21

SB75	 3/19

SB75/M75/A	 3/21

SK106	 2/24

SK80	 2/24

SN12			 3/9

SN16			 3/9

SN20			 3/9

SN25			 3/9

SN32			 3/9

SP10			 3/9

SP10/9/C	 3/8

SP10/M12/A	 3/10

SP10/M12/B	 3/11

SP10/PG7/A	 3/10

SP10/PG7/B	 3/11

SP12			 3/9

SP12/12/C	 3/8

SP12/M16/A	 3/10

SP12/M16/B	 3/11

SP12/M16/M	 3/12

SP12/PG9/A	 3/10

SP12/PG9/B	 3/11

SP12/PG9/M	 3/12

SP16			 3/9

SP16/038/M	 3/12

SP16/E	 3/13

SP16/M16/A	 3/10

SP16/M16/B	 3/11

SP16/M16/C90	 3/11

SP16/M16/M	 3/12

SP16/M20/A	 3/10

SP16/M20/B	 3/11

SP16/M20/C90	 3/11

SP16/M20/M	 3/12

SP16/PG11/M	 3/12

SP16/PG13/M	 3/12

SP20			 3/9

SP20/050/M	 3/12

SP20/20/C	 3/13

SP20/E	 3/13

SP20/M20/A	 3/10

SP20/M20/B	 3/11

SP20/M20/C90	 3/11

SP20/M20/F	 3/12

SP20/M20/M	 3/12

SP20/PG16/A	 3/10

SP20/PG16/B	 3/11

SP20/PG16/M	 3/12

SP25			 3/9

SP25/075/M	 3/12

SP25/25/C	 3/13

SP25/E	 3/13

SP25/M25/A	 3/10

SP25/M25/B	 3/11

SP25/M25/C90	 3/11

SP25/M25/F	 3/13

SP25/M25/M	 3/12

SP25/PG21/A	 3/10

SP25/PG21/B	 3/10

SP25/PG21/M	 3/12

SP32			 3/9

SP32/100/M	 3/12

SP32/32/C	 3/13

SP32/E	 3/13

SP32/M32/A	 3/10

SP32/M32/B	 3/11

SP32/M32/C90	 3/11

SP32/M32/F	 3/12

SP32/M32/M	 3/12

SP32/PG29/A	 3/10

SP32/PG29/B	 3/10

SP32/PG29/M	 3/12

SP40	 3/9

SP40/40/C	 3/13

SP40/E	 3/13

SP40/M40/A	 3/10

SP40/M40/B	 3/11

SP40/M40/M	 3/12

SP40/PG36/A	 3/10

SP40/PG36/B	 3/11

SP50			 3/9

SP50/51/C	 3/13
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SP50/E	 3/13

SP50/M50/A	 3/10

SP50/M50/B	 3/11

SP50/M50/M	 3/12

SP50/PG42/A	 3/10

SP50/PG42/B	 3/11

SP63			 3/9

SP63/61/C	 3/13

SP63/M63/A	 3/10

SP63/PG48/A	 3/10

SP75			 3/9

SP75/75/C	 3/13

SPB10	 3/22

SPB10/M12/A	 3/23

SPB10/M12/B	 3/23

SPB12	 3/22

SPB12/M16/A	 3/23

SPB12/M16/B	 3/23

SPB16	 3/22

SPB16/M16/A	 3/23

SPB16/M16/B	 3/23

SPB20	 3/22

SPB20/M20/A	 3/23

SPB20/M20/B	 3/23

SPB25	 3/22

SPB25/M25/A	 3/23

SPB25/M25/B	 3/23

SPB32	 3/22

SPB32/M32/A	 3/23

SPB32/M32/B	 3/23

SPB40	 3/22

SPB40/M40/A	 3/23

SPB40/M40/B	 3/23

SPB50	 3/22

SPB50/M50/A	 3/23

SPB50/M50/B	 3/23

SPL10	 3/14

SPL10/E	 3/16

SPL10/M12/M	 3/17

SPL10/PG7/M	 3/17

SPL12	 3/14

SPL12/E	 3/16

SPL12/M16/M	 3/17

SPL12/PG9/M	 3/17

SPL16	 3/14

SPL16/038/M	 3/17

SPL16/E	 3/16

SPL16/M16/A	 3/15

SPL16/M16/B	 3/25

SPL16/M16/C90	 3/18

SPL16/M16/M	 3/17

SPL16/M20/A	 3/15

SPL16/M20/B	 3/25

SPL16/M20/C90	 3/18

SPL16/M20/M	 3/17

SPL16/PG11/M	 3/17

SPL16/PG13/M	 3/17

SPL20	 3/14

SPL20/050/M	 3/17

SPL20/E	 3/16

SPL20/M20/A	 3/15

SPL20/M20/B	 3/25

SPL20/M20/C90	 3/18

SPL20/M20/M	 3/17

SPL20/PG16/M	 3/17

SPL25	 3/14

SPL25/075/M	 3/17

SPL25/E	 3/16

SPL25/M25/A	 3/15

SPL25/M25/B	 3/25

SPL25/M25/C90	 3/18

SPL25/M25/M	 3/17

SPL25/PG21/M	 3/17

SPL32	 3/14

SPL32/100/M	 3/17

SPL32/E	 3/16

SPL32/M32/A	 3/15

SPL32/M32/B	 3/25

SPL32/M32/C90	 3/18

SPL32/M32/M	 3/17

SPL32/PG29/M	 3/17

SPL40	 3/14

SPL40/125/M	 3/17

SPL40/E	 3/16

SPL40/M40/M	 3/17

SPL40/PG36/M	 3/17

SPL50	 3/14

SPL50/150/M	 3/17

SPL50/E	 3/16

SPL50/M50/M	 3/17

SPL50/PG42/M	 3/17

SPL63	 3/14

SPL63/E	 3/16

SPL63/M63/M	 3/17

SPL63/PG48/M	 3/17

SPLB16/M16/A	 3/24

SPLB16/M16/B	 3/25

SPLB16/M20/A	 3/24

SPLB16/M20/B	 3/25

SPLB20/M20/A	 3/24

SPLB20/M20/B	 3/25

SPLB25/M25/A	 3/24

SPLB25/M25/B	 3/25

SPLB32/M32/A	 3/24

SPLB32/M32/B	 3/25

SPLB40/M40/A	 3/24

SPLB50/M50/A	 3/24

SPLHC10	 3/14

SPLHC12	 3/14

SPLHC16	 3/14

SPLHC20	 3/14

SPLHC25	 3/14

SPLHC32	 3/14

SPLHC40	 3/14

SPLHC50	 3/14

SPLHC63	 3/14

SPLHCB16	 3/24

SPLHCB20	 3/24

SPLHCB25	 3/24

SPLHCB32	 3/24

SPLHCB40	 3/24

SPLHCB50	 3/24

SPTC10	 3/22

SPTC12	 3/22

SPTC16	 3/22

SPTC20	 3/22

SPTC25	 3/22

SPTC32	 3/22

SPTC40	 3/22

SPTC50	 3/22

SPUL16	 3/15

SPUL20	 3/15

SPUL25	 3/15

SPUL32	 3/15

SPUL40	 3/15

SPUL50	 3/15

SPUL63	 3/15

SS10	 3/6

SS12	 3/6

SS16	 3/6

SS20	 3/6

SS25	 3/6

SS32/25	М	 3/6

SSB12	 3/20

SSB16	 3/20

SSB20	 3/20

SSB25	 3/20

SSB32	 3/20

SSBGS12	 3/20

SSBGS16	 3/20

SSBGS20	 3/20

SSBGS25	 3/20

SSBGS32	 3/20

STC10	 3/19

STC12	 3/19

STC16	 3/19

STC20	 3/19

STC25	 3/19

STC32	 3/19

STC40	 3/19

STC50	 3/19

SWINGCUT	 5/2

SWM12	 2/52

SWM16	 2/52

SWM20	 2/52

SWM25	 2/52

SWM32	 2/52

SWM40	 2/52

SWM50	 2/52

SWM63	 2/52

T101010/BL	 2/56

T101310/BL	 2/56

T101613/BL	 2/56

T131010/BL	 2/56

T131013/BL	 2/56

T131310/BL	 2/56

T131313/BL	 2/56

T131613/BL	 2/56

T161013/BL	 2/56

T161016/BL	 2/56

T161116/BL	 2/56

T161313/BL	 2/56

T161316/BL	 2/56

T161613/BL	 2/56

T161616/BL	 2/56

T162113/BL	 2/56

T162116/BL	 2/56

T211016/BL	 2/56

T211021/BL	 2/56

T211316/BL	 2/56

T211321/BL	 2/56

T211613/BL	 2/56

T211616/BL	 2/56

T211621/BL	 2/56

T212113/BL	 2/56

T212116/BL	 2/56

T212121/BL	 2/56

T281021/BL	 2/56

T281028/BL	 2/56

T281128/BL	 2/56

T281321/BL	 2/56

T281325/BL	 2/56

T281621/BL	 2/56

T281628/BL	 2/56

T282121/BL	 2/56

T282128/BL	 2/56

T282828/BL	 2/56

T341634/BL	 2/56

T342128/BL	 2/56

T342134/BL	 2/56

T343434/BL	 2/56

XF12	 2/49

XF12/M16/D	 2/50

XF16	 2/49

XF16/M16/C90	 2/50

XF16/M16/D	 2/50



6/9    Каталог продукции Adaptaflex | LIT211RU 1114

а а е
а и и а р ар и

XF16/M20/D	 2/50

XF20	 2/49

XF20/M20/C90	 2/50

XF20/M20/D	 2/50

XF25	 2/49

XF25/M25/C90	 2/50

XF25/M25/D	 2/50

XF32	 2/49

XF32/M32/C90	 2/50

XF32/M32/D	 2/50

XF40/30M	 2/49

XF40/M40/D	 2/50

XF50	 2/49

XF50/M50/D	 2/50

Y101010/BL	 2/57

Y101013/BL	 2/57

Y101210/BL	 2/57

Y131010/BL	 2/57

Y131011/BL	 2/57

Y131310/BL	 2/57

Y131313/BL	 2/57

Y161013/BL	 2/57

Y161310/BL	 2/57

Y161313/BL	 2/57

Y161610/BL	 2/57

Y161613/BL	 2/57

Y211010/BL	 2/57

Y211310/BL	 2/57

Y211313/BL	 2/57

Y211610/BL	 2/57

Y211613/BL	 2/57

Y211616/BL	 2/57

Y212110/BL	 2/57

Y212111/BL	 2/57

Y212113/BL	 2/57

Y212116/BL	 2/57

Y282113/BL	 2/57

Y282116/BL	 2/57

Y282121/BL	 2/57

Y282810/BL	 2/57

Y282813/BL	 2/57

Y282816/BL	 2/57

Y282821/BL	 2/57

Y282828/BL	 2/57

Y343416/BL	 2/57

Y343421/BL	 2/57

Y343434/BL	 2/57
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4Примечание: м ания а яе  а  ра  н и  

е ниче ие и менения и и и меня  ер им е  

на я е  мен а е  ре ари е н  е м ения  

При ра ме ении а а а ри ри е  име  и н е 

ренн и  м ания  не ринимае  на е я 

ни а  е енн  а м н е и и и и 

ие анн   на я ем мен е

м ания раняе  а  е ра а  на я ем  
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ер а им я  мен е и ра иям  е  
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